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Performantie

Keuze uit verschillende afmetingen

Ø 60 65x65     80x80    105x65       105x105      150x105      175x150     225x175         275x225          325x275

De ideale waterdichte 
kabelverdeeldoos

Kabelverdeeldozen met directe trapvormige kabelinvoeren

Kabelverdeeldozen met 
voordoorgedrukte  
kabelinvoeren

Kabelverdeeldozen met 
gladde wand

Specifieke toepassingen

Veiligheidsdozen 960 °C Dozen vooraf uitgerust 
met klemmenblokken

Waterdichtheid
IP 55 

Beveiliging
Weerstand tegen gloeidraad: 

650 tot 960 °C
Klasse II: 

dubbele isolatie

Robuustheid
IK 07

Milieu

“ecologisch”

Mureva BOX
Waterdichte kabelverdeeldozen

De performantie en de keuze 
klaar voor installatie
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Gemakkelijk te installeren

Langwerpige gaten

• Waterdicht dankzij de 
dubbele lippen
• Gereedschap 
noodzakelijk om het 
deksel te openen

Bevestiging met clip

• Onverliesbare schroeven
• Sluiting met zichTBare 
markering, de pijl van de 
schroef naar het midden 
van de doos gericht

Kwartslagsluiting

Centrale pion

Met draadplug Met klassieke schroef + plug

Met bevestiging voor 
kabelgoot of bevestiging 
op plaatrand

EXCLUSIEF

Met kruit- of 
gasschiethamer

Gemakkelijke invoer voor kabels

Buiten het waterdichte 
gedeelte:
• Via de kokers
• Met bevestigingsvoetjes

Gemakkelijk te sluiten

Systeem voor directe kabelinvoer, trapvormig 
• Ingang voor buis na afsnijden
• Directe ingang voor kabels door drukken
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Beschrijving
Het gamma kabelverdeeldozen Mureva BOX bestaat in 10 verschillende afmetingen, van 
de ronde doos met diameter 60 x 40 mm tot die met afmetingen 325 x 275 x 120 mm.

De dozen zijn beschikbaar in drie verschillende versies: b
kabelverdeeldozen met trapvormige of doordrukbare kabelinvoeren, v
kabelverdeeldozen met gladde wand, v
kabelverdeeldozen met een verhoogde tolerantie tegen warmte (960 °C) v

Alle kabelverdeeldozen met afmetingen tot 105 x 65 x 55 mm zijn voorzien van een 
deksel met clip; kabelverdeeldozen met grotere afmetingen zijn voorzien van een 
kwartslagsluiting. Ze zijn verpakt met een plastic folie voor een snelle identificatie van het 
product. De dozen met kleine afmetingen (tot 105 x 105 x 55 mm) zijn per vijf verpakt, 
terwijl dozen met grotere afmetingen individueel verpakt zijn. De Mureva BOX 
kabelverdeeldozen komen tegemoet aan milieugebonden eisen door het gebruik van 
plastic zonder halogeen (met uitzondering van de rode dozen, die een kleine hoeveelheid 
halogeen bevatten) en voldoen aan de regels voor een milieuvriendelijk ontwer

Kabelverdeeldozen met trapvormige ingangen
Deze zijn beschikbaar in 10 verschillende afmetingen met diameter van trappen van 20, 
25, 32 of 40 mm, volgens de afmetingen.

Kabelverdeeldozen met doordrukbare kabelinvoeren
Deze zijn beschikbaar in 9 verschillende afmetingen (geen ronde doos) met ISO-diameter 
van M12 tot M40, volgens de afmetingen.
Elke invoer met metrische schroefdraad is doorgaans voorzien van twee concentrische 
ISO-diameters, bijvoorbeeld: M16/20 of M20/25 enz. Enkel de invoeren op de dozen met 
kleine afmetingen (tot 105 x 105 x 55 mm) hebben slechts één diameter M20.

Kabelverdeeldozen met gladde wand
Deze zijn beschikbaar in 7 afmetingen (80 x 80 x 45 mm en van 105 x 105 x 55 tot 325 x 
275 x 120 mm).

Kabelverdeeldozen voor veiligheidskringen
Deze zijn beschikbaar in 3 afmetingen (80 x 80 x 45 mm, 105 x 105 x 55 en 150 x 105 x 
80 mm).

trapvormig: met diameter 20 of 25 mm, volgens de afmeting. b
met doordrukbare kabelinvoeren: met diameter M12, M16, M20 of M25, volgens de  b

afmeting van de kabelverdeeldoos.

Toebehoren
Voor de bevestiging::  b
bevestigingsklemmen voor kabelgoten, IPN-draagbalken of plaatranden. v
Voor de invoer van de kabels  b
flexibele TET-invoeren (met diameter 20 tot 40 mm)  v
wartels en toebehoren (multi-kabel ringen, enz.),  v
trapvormige kabelinvoeren. v
Ter bescherming:  b
transportstoppen… v
Voor samenbouw:  b
aansluitingen voor kabelgoten, v
samenbouwkit voor twee dozen v
Voor de bedrading:  b
klemmenblokken,  v
montageplaat en steunrail. v

Voordelen
Uitgebreide keuze: b
keuze uit 10 verschillende afmetingen, v
drie soorten kabelinvoeren om tegemoet te komen aan alle soorten  v

installatiemethodes,
kabelverdeeldozen voor specifieke toepassingen (voor veiligheidscircuits, vooraf  v

uitgerust met klemmenblokken).
Veiligheid: b
dubbele isolatie (klasse II) verzekerd door de beschermkapjes. v
Gemakkelijk te installeren: b
snelle sluiting van het deksel, opklikbaar (kleine afmetingen) of met kwartslagsluiting  v

gewaarborgd IP 55 waterdicht,
waterdicht deksel, via een bandje met de basis samengehouden voor een  v

eenvoudigere installatie,
de vier kokers van het deksel van de kabelverdeeldozen 105 x 105 x 55 mm en grotere  v

afmetingen zorgen voor een ideale stijfheid en stabiliteit tijdens machinale bewerkingen 
(bv.: voor aanpassingen),

verschillende installatieoplossingen voor de kabelverdeeldozen: v  
via de centrale pion (dozen met kleine afmetingen),  -
via de langwerpige gaten, -
via de kokers om de waterdichte ruIMTe te behouden (dozen met grote afmetingen). -

Kabelverdeeldozen IP55 Mureva BOX
Presentatie
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Technische specificaties en materialen
Materiaal, doos en deksel
Dozen tot 105 x 105: 

zonder halogeen, b
isolerend materiaal:  b
basis samengesteld uit ABS, v
deksel samengesteld uit P v

Dozen met grote afmetingen: 
zonder halogeen, b
isolerend materiaal: b
basis en deksel samengesteld uit P v

Rode dozen:
licht gehalogeniseerd,  b
isolerend materiaal: b
basis en deksel samengesteld uit PP (test tegen gloeidraad 960 °C). v

Kleuren
Standaard grijze dozen
Grijs RAL 7035.

Standaard witte dozen
Wit RAL 9010.

Rode dozen
Rood RAL 3000.

Temperatuurklasse
Gebruikstemperatuur
-25 °C – 40 °C

Technische specificaties
IP55 conform de norm IEC 60529.
Klasse II conform de norm IEC 536, verzekerd door de beschermingsstoppen 
(meegeleverd) en de bevestigingsschroeven.

Norm
Conform de norm EN 60670.

Mechanische bescherming
IK07 (2J) conform de norm EN50102.

Weerstand tegen gloeidraad
650 °C voor dozen < 105 x 105 mm.
750 °C voor dozen ≥ 105 x 105 mm.
960 °C voor rode dozen.

Bevestiging dozen
Dozen tot 105 x 105 mm:

Bevestiging via centrale pion (bv.: d.m.v. een kruitschiethamer) b
Via de langwerpige doordrukbare gaten op de bodem van de doos (bv.: d.m.v. een  b

gasschiethamer)
Dozen met grote afmetingen:

Buiten het waterdichte volume door middel van de kokers in de hoeken van de doos   b
Via de 2 of 4 langwerpige doordrukbare gaten op de bodem van de doos (volgens  b

de afmeting).

Certificeringen
EN 60670 TÜV-gecertificeerd.
AENOR (in aanvraag).

Kabelverdeeldozen IP55 Mureva BOX
Presentatie
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Kabelverdeeldozen IP55 Mureva BOX
Keuzetabel

Kabelverdeeldozen met doordrukbare kabelinvoeren IP55 - IK07
Deksel Opklikbaar Kwartslagsluiting

Afmetingen  
(mm)

Binnen H Ø 65 80 105 105 150 175 225 275 325
L 60 65 80 65 105 105 150 175 225 275
D 40 45 45 55 55 80 80 100 120 120

Buiten H Ø 74 89 116 116 164 193 241 291 341
L 69 74 89 74 116 121 164 194 241 291
D 69 54 51 62 62 87 87 107 128 128

Aantal doordrukbare 
kabelinvoeren  
(Ø min. - max.)

12/16 - - - - - 8 8 - - -
16/20 - 4 4 6 7 4 - - - -
20/25 - - - - - 2 4 6 16 24
25/32 - - - - - - 4 - - -
32/40 - - - - - - - 6 8 8

Standaard Grijs 650°C - ENN05082 ENN05084 ENN05083 ENN05085 ENN05087 ENN05090 ENN05093 ENN05097 ENN05099
750°C - - - - ENN05085 ENN05087 ENN05090 ENN05093 ENN05097 ENN05099

Voor 
veiligheids-
circuits

Rood 960°C - - ENN05174 - ENN05175 ENN05177 - - - -

Kabelverdeeldozen met gladde wand IP55 – IK07
Deksel Opklikbaar Kwartslagsluiting

Afmetingen  
(mm)

Binnen H Ø 65 80 105 105 150 175 225 275 325
L 60 65 80 65 105 105 150 175 225 275
D 40 45 45 55 55 80 80 100 120 120

Buiten H Ø 74 89 116 116 164 193 241 291 341
L 69 74 89 74 116 121 164 194 241 291
D 69 54 51 62 62 87 87 107 128 128

Standaard Grijs 650°C - - ENN05044 - - ENN05047 ENN05050 ENN05053 ENN05057 ENN05059
Wit - - ENN05064 - - - - - - -
Grijs 750°C - - - - ENN05045 - - - - -
Wit - - - - ENN05065 - - - - -

Kabelverdeeldozen met trapvormige ingangen IP55 - IK07
Deksel Opklikbaar Kwartslagsluiting

Afmetingen  
(mm)

Binnen H Ø 65 80 105 105 150 175 225 275 325
L 60 65 80 65 105 105 150 175 225 275
D 40 45 45 55 55 80 80 100 120 120

Buiten H Ø 74 89 116 116 164 193 241 291 341
L 69 74 89 74 116 121 164 194 241 291
D 69 54 51 62 62 87 87 107 128 128

Aantal trappen  
(Ø min. - max.)

4/20 4 4 7 7 8 - - - - - -
4/25 - - - - - 7 10 10 4 - -
4/32 - - - - - - - 2 8 16 10
4/40 - - - - - - - - - 4 10

Standaard Grijs 650°C ENN05001 ENN05002 ENN05032 ENN05004 ENN05003 ENN05005 ENN05007 ENN05010 ENN05013 ENN05017 ENN05019

Wit 650°C ENN05021 ENN05022 ENN05072 ENN05024 ENN05023 ENN05025 - - - - -

Uitgerust met 
klemmen-
blokken

Grijs 650°C - - - ENN05204 - ENN05205 - - - - -

Voor 
veiligheids-
circuits

Rood 960°C - - - ENN05164 - ENN05165 ENN05167 - - - -
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Kabelverdeeldozen met trapvormige ingangen
Afmetingen
H x L x D (mm)

Type Kleur Ref.  Hoev. per 
verpak.

Kabelverdeeldoos met opklikbaar deksel
Opbouw kabelverdeeldoos met directe trapvormige kabelinvoeren en opklikbaar deksel. Beschermingsgraad IP55, mechanische 
bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 650 °C.
Materiaal: ABS (basis), PP (deksel).
Ø 60 x 40 4 kabelinvoeren Ø 20 Grijs

Wit
ENN05001

ENN05021

5

65 x 65 x 45 4 kabelinvoeren Ø 20 Grijs
Wit

ENN05002

ENN05022

5

65 x 65 x 45 7 kabelinvoeren Ø 20 Grijs
Wit

ENN05032

ENN05072

5

80 x 80 x 45 7 kabelinvoeren Ø 20 Grijs
Wit

ENN05004

ENN05024

5

80 x 80 x 45 7 kabelinvoeren Ø 20 en klemmenblok Grijs ENN05204 5

105 x 65 x 55 8 kabelinvoeren Ø 20 Grijs
Wit

ENN05003

ENN05023

5

Kabelverdeeldoos met opschroefbaar deksel
Opbouw kabelverdeeldoos met directe trapvormige kabelinvoeren en deksel met kwartslagsluiting. Beschermingsgraad IP55, 
mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 750 °C.
Materiaal: P
105 x 105 x 55 7 kabelinvoeren Ø 25 Grijs

Wit
ENN05005

ENN05025

5

105 x 105 x 55 7 kabelinvoeren Ø 25 en klemmenblok Grijs ENN05205 5
150 x 105 x 80 10 kabelinvoeren Ø 25 Grijs ENN05007 1
175 x 150 x 80 10 kabelinvoeren Ø 25 en  

2 kabelinvoeren Ø 32
Grijs ENN05010 1

225 x 175 x 100 4 kabelinvoeren Ø 25 en 
8 kabelinvoeren Ø 32

Grijs ENN05013 1

275 x 225 x 120 16 kabelinvoeren Ø 32 en  
4 kabelinvoeren Ø 40

Grijs ENN05017 1

325 x 275 x 120 10 kabelinvoeren Ø 32 en  
10 kabelinvoeren Ø 40

Grijs ENN05019 1

Kabelverdeeldozen IP55 Mureva BOX
Kabelverdeeldozen
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Kabelverdeeldozen met doordrukbare kabelinvoeren
Afmetingen
H x L x D (mm)

Type Kleur Ref. Hoev. 
per 
verpak.

Kabelverdeeldoos met opklikbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos met metrische doordrukbare kabelinvoeren en opklikbaar deksel. Beschermingsgraad IP55, 
mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 650 °C.
Materiaal: ABS (basis), PP (deksel).

65 x 65 x 45 4 kabelinvoeren M16/20 Grijs ENN05082 5

80 x 80 x 45 4 kabelinvoeren M16/20 Grijs ENN05084 5

105 x 65 x 55 6 kabelinvoeren M16/20 Grijs ENN05083 5

Kabelverdeeldoos met opschroefbaar deksel
Opbouw kabelverdeeldoos met metrische doordrukbare kabelinvoeren en deksel met kwartslagsluiting. Beschermingsgraad 
IP55, mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 750 °C.
Materiaal: P

105 x 105 x 55 7 kabelinvoeren M16/20 Grijs ENN05085 5

150 x 105 x 80 8 kabelinvoeren M12/16, 4 x M16/20 en 2 x 
M20/25

Grijs ENN05087 1

175 x 150 x 80 8 kabelinvoeren M12/16, 4 x M20/25 en 4 x 
M25/32

Grijs ENN05090 1

225 x 175 x 100 6 kabelinvoeren M20/25 en 6 x M32/40 Grijs ENN05093 1

275 x 225 x 120 16 kabelinvoeren M20/25 en 8 x M32/40 Grijs ENN05097 1

325 x 275 x 120 24 kabelinvoeren M20/25 en 8 x M32/40 Grijs ENN05099 1

Mureva BOX
Kabelverdeeldozen

Kabelverdeeldozen IP55

Kabelverdeeldozen met gladde wand
Afmetingen
H x L x D (mm)  

Type Kleur Ref. Hoev. 
per 
verpak.

Kabelverdeeldoos met opklikbaar deksel
Opbouw kabelverdeeldoos met gladde wand en opklikbaar deksel. Beschermingsgraad IP55, mechanische bescherming IK07, 
weerstand tegen gloeidraad 650 °C.
Materiaal: ABS (basis), PP (deksel).

80 x 80 x 45 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs
Wit

ENN05044

ENN05064

5

Kabelverdeeldoos met opschroefbaar deksel
Opbouw kabelverdeeldoos met gladde wand en deksel met kwartslagsluiting. Beschermingsgraad IP55, mechanische 
bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 750 °C.
Materiaal PP:

105 x 105 x 55 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs
Wit

ENN05045

ENN05065

5

150 x 105 x 80 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENN05047 5

175 x 150 x 80 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENN05050 1

225 x 175 x 100 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENN05053 1

275 x 225 x 120 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENN05057 1

325 x 275 x 120 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENN05059 1
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Mureva BOX
Kabelverdeeldozen

Kabelverdeeldozen IP55

Veiligheidsdozen met trapvormige kabelingangen
Afmetingen
H x L x D (mm)

Type Kleur Ref. Hoev. per 
verpak.

Kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met opklikbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met directe trapvormige kabelinvoeren en opklikbaar deksel. 
Beschermingsgraad IP55, mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 960 °C. 
Materiaal: P

80 x 80 x 45 7 kabelinvoeren 
Ø20 mm

Rood ENN05164 5

Kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met opschroefbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met directe trapvormige kabelinvoeren en deksel met kwartslagsluiting. 
Beschermingsgraad IP55, mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 960 °C.  
Materiaal: P

105 x 105 x 55 7 kabelinvoeren 
Ø25 mm

Rood ENN05165 5

150 x 105 x 80 10 kabelinvoeren 
Ø25 mm

Rood ENN05167 1

Veiligheidsdozen met doordrukbare kabelinvoeren
Kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met opklikbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met directe metrische doordrukbare kabelinvoeren en opklikbaar deksel. 
Beschermingsgraad IP55, mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 960 °C. 
Materiaal: P

80 x 80 x 45 4 kabelinvoeren 
M16/20

Rood ENN05174 5

Kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met opschroefbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met metrische doordrukbare kabelinvoeren en deksel met kwartslagsluiting. 
Beschermingsgraad IP55, mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 960 °C. 
Materiaal: P

105 x 105 x 55 7 kabelinvoeren 
M16/20

Rood ENN05175 5

150 x 105 x 80 8 kabelinvoeren 
M12/16, 4 x M16/20 
en 2 x M20/25

Rood ENN05177 1



10

Mureva BOX
Toebehoren

Kabelverdeeldozen IP55

Kabelinvoeren met ISO-diameter
ISO Wartel Multi-kabel ringen Afdichting Afdichtings-

stop
Afdekstop 
bij transport

TET-invoeren

Referentie Ø min. / 
max.

Referentie aantal x Ø Referentie Referentie Referentie Referentie Ø buis 
(mm)

Ø kabel
(mm)

Afmetingen (mm) 
A B C

M12 ISM71501 Ø 3 / 6,5 - - IMT36151 IMT36161 - IMT36179 12 - 13 3 - 5 5 20 7
M16 ISM71502 Ø 4 / 8 IMT36157 2 x Ø 4 mm IMT36152 IMT36162 IMT36167 IMT36180 16 - 17 5 - 7 7 21 6
M20 ISM71503 Ø 6 / 12 IMT36158 3 x Ø 4 mm IMT36153 IMT36163 IMT36168 IMT36181 20 - 21 7 - 10 8,5 24 6
M20 (1) IMT36150 Ø 6 / 12 - -  -  - - - - - - - -
M25 ISM71504 Ø 11 / 17 IMT36159 4 x Ø 5 mm IMT36154 IMT36164 IMT36169 IMT36182 25 - 26 10 - 14 10  28 6
M32 ISM71505 Ø 15 / 21 IMT36160 6 x Ø 5 mm IMT36155 IMT36165 IMT36170 IMT36183 32 - 33 14 - 20 12  35  6
M40 ISM71506 Ø 19 / 28 - - IMT36156 IMT36166 IMT36171 IMT36184 40 - 41 20 - 26 16  46 7
M50 - - - - - IMT36185 50 - 51 26 - 35 20  58 10 
(1) Wartel met hoge brandresistentie voor de veiligheidsdozen 960 °C

Directe trapvormige kabelinvoeren
Ø boorgat (mm) Ø kabel of buis (mm) Kleuren

Wit RAL 9010 Grijs RAL 7035 Donkergrijs RAL 7004
23 4 - 20 IMT36172 ISM71071 ENN08131  
29 4 - 25 IMT36173 ISM71072 ENN08132  
36 4 - 32 - ISM71073 -
44 4 - 40 - ISM71074 -

Keuzegids
Aantal klemmenblokken per steunrail, voorbeelden van combinaties

Klemmenblokken 
2 x 10 mm2 +  
2 x 16 mm2

Klemmenblokken 
3 x 16 mm2 +  
1 x 25 mm2

Voor 
dozen

Steunrail
175 mm

4
0

0
4

175 x 105
175 x 150
225 x 175

Steunrail
225 mm

6
0
3

0
5
3

225 x 175
275 x 225

Steunrail
275 mm

8
0
3
4

0
6
4
3

275 x 225
325 x 275

Bedradingstoebehoren
Klemmenblokken 2,52 et 62 Klemmenblokken 102, 162  et 252 Steunrails
Opklikbare 
klemmenblokken 6 x 
2,52

Schroefklemmen-
blokken  
3 x 62

Montageplaat Type Zwart (fase) Blauw 
(nulleider)

Groen 
(aarding)

Referentie Referentie Referentie
WDE0000010 IMT36089 ENN08241 3 x 16² + 1 x 25² IMT34004 IMT34006 IMT34008 175 x 60 mm IMT34000

2 x 10² + 2 x 16² IMT34003 IMT34005 IMT34007 225 x 80 mm IMT34001
- - - - 275 x 100 mm IMT34002

Bevestigingsvoetjes Bevestigingsklemmen
IPN-balken / 
plaatranden

Kabelgoten

Referentie
NSYAEFTB Klem M6 clip

ENN08167 ENN48861 ENN08162

Bevestigingstoebehoren Samenbouwtoebehoren
Aansluitingen voor kabelgoten Samenbouwkit

Voor dozen met H = 80 Voor dozen met H = 105
Grijs ENN08156 Grijs ENN08157 13934
Wit ENN08158 Wit ENN08159



 11

Toebehoren voor kabelinvoeren met onderhoud
ISO-diameter Diameter kabel / buis 

(mm)
Diameter boorgat 
(mm)

Kleur Ref. Hoev. per 
verpak.

ISO-wartels
Wartel voorzien van een moer en afdichting in neopreen voor invoer van kabel. Bruikbaar voor gaten met of zonder schroefdraad. Klasse 
IP68 waarborgt een volledige bescherming. De gebruikstemperatuur bevindt zich permanent tussen -30 en +80 °C en periodiek tot 
+150 °C. 
Materiaal: PA6.

M12 Ø 3 / 6,5 Grijs RAL 7035 ISM71501 20

M16 Ø 4 / 8 Grijs RAL 7035 ISM71502 20

M20 Ø 6 / 12 Grijs RAL 7035 ISM71503 20

M25 Ø 11 / 17 Grijs RAL 7035 ISM71504 10

M32 Ø 15 / 21 Grijs RAL 7035 ISM71505 10

M40 Ø 19 / 28 Grijs RAL 7035 ISM71506 5

Beveiligingswartel

Wartel voorzien van een moer en afdichting in neopreen voor invoer van kabel, bestemt voor rode dozen voor veiligheidscircuits. 
Bruikbaar voor gaten met of zonder schroefdraad. De klasse IP68 en de materiaalkeuze garanderen een volledige bescherming zelfs in 
heel warme omgevingen. Weerstand tegen gloeidraad 960 °C.
Materiaal: PA6.

M20 Ø 6 / 12 Rood RAL 3000 IMT36150 20

Afdichting
Afdichting voor wartel. Zorgt dat de wartels op hun plaats blijven en waarborgt IP 68 tijdens de installatie van de wartels op harde 
oppervlakken.
Materiaal: EPDM rubber.

M12 Zwart IMT36151 100

M16 Zwart IMT36152 100

M20 Zwart IMT36153 100

M25 Zwart IMT36154 50

M32 Zwart IMT36155 50

M40 Zwart IMT36156 25

Multi-kabel ringen

Multi-kabel ringen voor wartel. Zorgt ervoor dat verschillende kabels op hun plaats blijven door dezelfde wartel.
Materiaal: EPDM rubber.
M16 2 x Ø 4 Zwart IMT36157 40
M20 3 x Ø 4 Zwart IMT36158 40
M25 4 x Ø 5 Zwart IMT36159 20
M32 6 x Ø 5 Zwart IMT36160 20

Afdichtingsstoppen

Afdichtingsstoppen met bevestigingsmoeren inbegrepen. Bedoeld om de openingen in de dozen dicht te maken tijdens het transport of 
om ze tijdelijk te beschermen in afwachting tot ze worden gebruikt.
Materiaal: PA6.
M12 Grijs RAL 7035 IMT36161 40
M16 Grijs RAL 7035 IMT36162 40
M20 Grijs RAL 7035 IMT36163 40
M25 Grijs RAL 7035 IMT36164 20
M32 Grijs RAL 7035 IMT36165 20
M40 Grijs RAL 7035 IMT36166 10

Afdekstoppen bij transport

Afdekstoppen voor wartels tijdens transport. Bedoeld om de wartels vast te zetten tijdens het transport of om ze tijdelijk te beschermen in 
afwachting tot ze worden gebruikt. 
Materiaal: PA6.
M16 Zwart IMT36167 40
M20 Zwart IMT36168 40
M25 Zwart IMT36169 20
M32 Zwart IMT36170 20
M40 Zwart IMT36171 10

Mureva BOX
Toebehoren

Kabelverdeeldozen IP55
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Bevestigingstoebehoren
Klem voor plaatranden en IPN-balken
Bevestigingsklem voor dozen < 105 x 105 mm (binnenafmetingen) op IPN-balken van 2 tot12 mm en allerlei plaatranden.
Laat bevestiging toe buiten de waterdichte ruIMTe.
Materiaal: Staal.
Klem voor plaatrand Grijs ENN08167 10

Klem voor kabelgoten
Bevestigingsklem voor dozen < 105 x 105 mm (binnenafmetingen) op allerlei draadkabelgoten.
Laat bevestiging toe buiten de waterdichte ruIMTe.
Materiaal: PA6 met 30% glasvezel.
Klem voor kabelgoten Grijs ENN08162 10

M6 clip
Complementair toebehoren bij de klem voor de plaatrand; wordt met een M6 schroef bevestigd.
Materiaal: Staal.
M6 clip ENN48861 10

Bevestigingsvoetjes
Bevestigingsvoetjes voor dozen < 105 x 105 mm (binnenafmetingen). Laat bevestiging toe buiten de waterdichte ruIMTe. 

Bevestigingsvoetjes NSYAEFTB 4

Raccords de goulottes

Toebehoren voor kabelverdeeldozen die voor een esthetische aansluiting met de kabelgoten zorgt.
Materiaal: P

 

80 x 80 x 45
125 x 80 x 65

tot 30 x 50 Grijs RAL 7035 ENN08156 4
Wit RAL 9010 ENN08158 4

105 x 65 x 55
105 x 105 x 55
150 x 105 x 80

tot 35 x 60 Grijs RAL 7035 ENN08157 4

Wit RAL 9010 ENN08159 4

Samenbouwtoebehoren
Type Voor dozen (mm) Voor kabelgoten (mm) Kleur Ref. Hoev. per 

verpak.
Samenbouwkit
Samenbouwkit M32 bestemd om twee dozen met voordoordrukbare kabelinvoeren M32 te monteren zonder de IP-klasse te verlagen. 
Materiaal: Polystyreen.
Samenbouw vanaf 175 x 150 x 80 Grijs 13934 2

Directe trapvormige kabelinvoeren

  

 

 

Directe trapvormige kabelinvoeren voor gaten zonder schroefdraad. Ontworpen voor een snelle invoer van kabels ofwel rechtstreeks 
doorheen het membraan (bv.: voor de invoer van stijve kabels met een dwarsdoorsnede van 4-14 mm2), of door de respectievelijke trap 
van de gewenste diameter terug te trekken voor de kabels of buizen van 14 mm2 tot respectievelijk 20, 25, 32 en 40 mm2.
Materiaal: SBS.

4-20 Ø23 Grijs RAL 7035 ISM71071 10

Wit RAL 9010 IMT36172 10

Donkergrijs RAL 7004 ENN08131 10

4-25 Ø29 Grijs RAL 7035 ISM71072 10

Wit RAL 9010 IMT36173 10

Donkergrijs RAL 7004 ENN08132 10

4-32 Ø36 Grijs RAL 7035 ISM71073 10

4-40 Ø44 Grijs RAL 7035 ISM71074 10

ISO-diameter
Diameter kabel / buis 
(mm)

Diameter boorgat 
(mm)

Kleur Ref.
Hoev. per 
verpak.

TET-invoeren
Membranen met verschillende diameters voor gaten met metrische schroefdraad. IP67.
Materiaal: EPDM.

M12 Ø3 / 5 Ø13 Grijs IMT36179 50

M16 Ø5 / 7 Ø17 Grijs IMT36180 50

M20 Ø7 / 10 Ø21 Grijs IMT36181 50

M25 Ø10 / 14 Ø26 Grijs IMT36182 50

M32 Ø14 / 20 Ø33 Grijs IMT36183 50

M40 Ø20 / 26 Ø41 Grijs IMT36184 25

M50 Ø26 / 35 Ø51 Grijs IMT36185 25

Mureva BOX
Toebehoren

Kabelverdeeldozen IP55

Toebehoren voor kabelinvoeren met onderhoud
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Mureva BOX
Toebehoren

Bedradingstoebehoren
Type Kleur Ref. Hoev. per 

verpak.
Montageplaat
Montageplaat voor klemmenblokken van 2,5 mm2 en 6 mm2 in dozen met afmetingen 80 x 80 mm en 105 x 105 mm 
(binnenafmetingen) Op de plaat kunnen acht klemmenblokken van 2,5 mm2 of twee klemmenblokken van 6 mm2 of een combinatie 
van de twee worden gemonteerd.
Materiaal: PC

Montageplaat Antraciet RAL 7016 ENN08241 10

Klemmenblokken
Klemmenblok met 6 polen bestand tegen een maximale temperatuur van 85 °C. Maximale dwarsdoorsnede van de kabel 
6 x 2,5 mm2. 
Materiaal: PA

Veerklemmenblok
6 x 2.52

Wit WDE0000010 100

3-polig klemmenblok. Dwarsdoorsnede van de kabel tot 6 mm2. 440 V. 
Materiaal: PA

Schroefklemmenblok
3 x 62

Zwart IMT36089 20

Aardklem aangeduid door een eenvoudig te herkENNen symbool tijdens onderhoudswerkzaamheden.

- IMT34009 10

Klemmenblokken
Opklikbare klemmenblokken op steunrails. In de dozen met afmetingen vanaf 175 x 150 mm (binnenafmetingen) kan een rail worden 
gemonteerd van 12 x 2 mm die plaats biedt voor 3 tot 8 klemmenblokken (afhankelijk van de afmetingen van de steunrail en het 
klemmenblok, zie de keuzegids hieronder).
Materiaal: Steunrail uit koper in een plastic behuizing.

Fase, 3 x 162 + 1 x 252 Zwart IMT34004 10

Fase, 2 x 102 + 2 x 162 Zwart IMT34003 10

Nulleider, 3 x 162 + 1 x 252 Blauw IMT34006 5

Nulleider, 2 x 102 + 2 x 162 Blauw IMT34005 5

Identieke klemmenblokken zoals hierboven beschreven maar geleverd met gele sticker met aardingssymbool. Indien nodig kan de 
sticker op het deksel van het klemmenblok worden gekleefd. 

Aarding, 3 x 162 + 1 x 252 Groen IMT34008 5

Aarding, 2 x 102 + 2 x 162 Groen IMT34007 5

Steunrails

Steunrails voor klemmenblokken van 12 x 12 mm waardoor men eenvoudig 3 tot 8 klemmenblokken kan opklikken volgens de 
afmetingen van de steunrail en de klemmenblokken (zie keuzegids hieronder). Dankzij dit toebehoren kunt u een grotere ruIMTe voor 
de bedrading vrijhouden. Bevestigingsvoetjes en –schroeven inbegrepen.
Materiaal: steunrail in gegalvaniseerd staal op plastic voetjes.

175 x 60 mm - IMT34000 1

225 x 80 mm - IMT34001 1

275 x 100 mm - IMT34002 1

Kabelverdeeldozen IP55

Keuzegids
Aantal klemmenblokken per steunrail, voorbeelden van combinaties

Klemmenblokken 
2 x 10 mm2 +  
2 x 16 mm2

Klemmenblokken 
3 x 16 mm2 +  
1 x 25 mm2

Voor dozen
(mm)

Steunrail
175 mm

4
0

0
4

175 x 105
175 x 150
225 x 175

Steunrail
225 mm

6
0
3

0
5
3

225 x 175
275 x 225

Steunrail
275 mm

8
0
3
4

0
6
4
3

275 x 225
325 x 275
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Mureva BOX
Toebehoren voor kabelverdeeldozen

Bedradingstoebehoren
Lengte van de rail Voor dozen 

met hoogte
Referentie volgens het type rail

15 x 5 mm 35 x 7,5 mm

 

 

97 105 NSYAMRD11155TB NSYAMRD11357TB

140 150 NSYAMRD16155TB NSYAMRD16357TB

168 175 NSYAMRD19155TB NSYAMRD19357TB

214 225 NSYAMRD24155TB NSYAMRD24357TB

264 275 NSYAMRD29155TB NSYAMRD29357TB

316 325 NSYAMRD34155TB NSYAMRD34357TB

Markeringstoebehoren
Markeringstoebehoren

Onuitwisbaar merkteken voor de markering op de dozen of op stickers
Materiaal: plastic.

Onuitwisbaar blauw merkteken ENN08276 10

Vel met 60 etiketten van 70 x 70 mm voor de markering van allerlei dozen

Vel met etiketten ENN08271 1

Kabelverdeeldozen IP55
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Afmetingen Mureva BOX
Kabelverdeeldozen

Dozen ENN05001 en ENN05021

Binnenaanzicht Zijaanzicht Achteraanzicht

Dozen ENN05002, ENN05022, ENN05032, ENN05072 en ENN05082

Zijaanzicht AchteraanzichtBinnenaanzicht met 
trapvormige kabelinvoeren

Binnenaanzicht met 
doordrukbare kabelinvoeren

Dozen ENN05004, ENN05024, ENN05044, ENN05064, ENN05084, ENN05164, ENN05174 
en ENN05204

Binnenaanzicht met 
trapvormige kabelinvoeren

Binnenaanzicht met 
doordrukbare kabelinvoeren

Zijaanzicht Achteraanzicht
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Binnenaanzicht Zijaanzicht

Dozen ENN05005, ENN05025, ENN05045, ENN05065, ENN05085, ENN05165,  
ENN05175 en ENN05205

Achteraanzicht

Dozen ENN05003, ENN05023 en ENN05083

Zijaanzicht AchteraanzichtBinnenaanzicht met 
trapvormige kabelinvoeren

Binnenaanzicht met 
doordrukbare kabelinvoeren

Afmetingen Mureva BOX
Kabelverdeeldozen
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16
4

Dozen ENN05007, ENN05047, ENN05087, ENN05167 en ENN05177

Zijaanzicht Achteraanzicht

Binnenaanzicht met 
trapvormige kabelinvoeren

Binnenaanzicht met doordrukbare kabelinvoeren

Afmetingen Mureva BOX
Kabelverdeeldozen
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Afmetingen Mureva BOX
Kabelverdeeldozen

Dozen ENN05010, ENN05050 en ENN05090

Zijaanzicht Achteraanzicht

Binnenaanzicht met trapvormige 
kabelinvoeren

Binnenaanzicht met doordrukbare 
kabelinvoeren
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Afmetingen Mureva BOX
Kabelverdeeldozen

Dozen ENN05013, ENN05053 en ENN05093

Zijaanzicht Achteraanzicht

Binnenaanzicht met 
trapvormige kabelinvoeren

Binnenaanzicht met doordrukbare kabelinvoeren
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Zijaanzicht Achteraanzicht

Dozen ENN05017, ENN05057 en ENN05097

Binnenaanzicht met 
trapvormige kabelinvoeren

Binnenaanzicht met doordrukbare  
kabelinvoeren

Afmetingen Mureva BOX
Kabelverdeeldozen
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Afmetingen Mureva BOX
Kabelverdeeldozen

Dozen ENN05019, ENN05059 en ENN05099

Zijaanzicht Achteraanzicht

Binnenaanzicht met 
trapvormige kabelinvoeren

Binnenaanzicht met doordrukbare 
kabelinvoeren
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Beschrijving
De installatiebandjes Mureva FIX en PA12 Rilsan®* zijn beschikbaar in 4 verschillende 
klemdiameters (van 8 tot 92 mm). Het gamma omvat eveneens voetstukken voor 
muurbevestiging.
Ze zijn ontworpen om langdurige kwaliteit en veiligheid te bieden. Ze zijn resistent tegen 
slechte weersomstandigheden (UV, regen, extreme temperaturen, zoutmist, enz.), 
bieden een voortreffelijke bescherming tegen afscheuring of uitrekking en zijn bestand 
tegen de ergste branden.
Ze worden ook aanbevolen voor elke installatie binnen en buiten en in agressieve 
chemische omgevingen (oliën, vetten, koolwaterstoffen, zuren, verdunningen, solventen, 
enz.).

Voordelen
Resistent tegen slechte weersomstandigheden en veroudering b
Eigenschappen blijven behouden onafhankelijk van het vochtigheidsniveau b
Hoge weerstand tegen schokken bij lagere temperaturen b
Bestand tegen afscheuring en uitrekking b
Zonder halogeen b

Technische specificaties
Certificering

De beugel is conform de norm EN 50146 b

Vlambestendig
UL 94 HB b

Gebruikstemperatuur
- 60 °C à + 85 °C b
1000 uren bij 100 °C, 120 °C in pieken b

Installatietemperatuur
- 30 °C minimum b

UV-bestendig
Conform met testen EDF HN33 S 62 b

Vochtigheidsopname
Lager dan 0,9 % b

Bestand tegen afscheuring

Materiaalgegevens
Materiaal b
PA 12 Rilsan v ®* (Polyamide)
Kleur b
Zwart v

Referentie Proefdiameter (mm)
minimum weerstand 
(daN)

ENN47922 20 36
ENN47942 20 36
ENN47962 26 53
ENN47992 26 53

Mureva FIX
Bevestigingstoebehoren voor buizen

Buizen en 
bevestigingstoebehoren 

* Het merk en het logo RILSAN® zijn de exclusieve eigendom van de groep ARKEMA
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Montagebeugels
Min./max. klemdiameter 
(mm)

Lengte van het bandje 
(mm)

Kleur Ref. Hoev. per 
verpakking

Montagebeugels PA12 Rilsan®

Montagebeugels met platte kop en uitwendige vertanding met dikte van 9 mm. De beugels zijn beschikbaar in 4 verschillende 
klemdiameters; van 8-22 mm tot 55-92 mm en 2 soorten verpakkingen, per 100 en per 1000 met beugeltang 
Materiaal: PA12 Rislan®

Sets van 100 eenheden
Ø 8 - 22 132 Zwart ENN47922 100
Ø 10 - 42 194 Zwart ENN47942 100
Ø 26 - 62 273 Zwart ENN47962 100
Ø 55 -92 370 Zwart ENN47992 100
Sets van 1000 eenheden + beugeltang
Ø 10 - 42 194 Zwart ENN94442 1000
Ø 26 - 62 273 Zwart ENN94462 1000
Ø 55 -92 370 Zwart ENN94492 1000
Bevestigingstoebehoren
Type Kleur Ref. Hoev. per 

verpakking
Voetstukken voor installatiebandjes
Voetstukken ontworpen voor invoer van de installatiebandjes met een dikte van 9 mm. Ze zijn UV-bestendig en zijn zowel geschikt voor 
binnen- als buitengebruik.
Conform de norm EN 50146, minimale weerstand tegen afscheuring 20daN.
Binnendraad van de referentie ENN47995: Ø 7 x 150 mm. Opening in verhouding met steun voor de referentie ENN47998 : 15 mm.
Materiaal: PA12
Enkelvoudig voetstuk Zwart ENN47994 100
Universeel voetstuk Zwart ENN47995 100
Voetstuk met plug Zwart ENN47996 100
Voetstuk met plug en 
muuropening

Zwart ENN47998 100

Beugeltang
Voor vastklemmen en snijden van installatiebandjes met een diameter van 6 tot 9 mm. 
Materiaal: Staal
Beugeltang - ENN46150 1

Mureva FIX
Bevestigingstoebehoren voor buizen

Buizen en 
bevestigingstoebehoren
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Keuze

Ecologisch Veilig
Bevat geen loodzout

> Vanaf Ø 16 tot Ø 63 mm,

> Standaard of tulpvormig,  

> Wit of grijs.

> Bestand tegen 
chemische stoffen

> Niet vlamverspreidend

> Gebruik tussen – 5 °C 
en + 60 °C

> Conform de norm EN 
61386-21

Mureva FIX: uw keuze voor bevestiging en installatie

Voor een 
snelle 
installatie

Instaclips

Instakabels

Murafix pluggen

Murafix pluggen

Voetstukken met 
pluggen

Voetstukken 
zonder pluggen

Montagebeugels uit  
PA12 Rilsan®*

Voor een 
bedrijfszekere 
installatie

Voor een 
esthetische 
inrichting

BuisclipsRails voor clips

Klem voor plaatranden

Voor een 
installatie op 
plaatranden

* Het merk en het logo RILSAN® zijn de exclusieve eigendom van de groep ARKEMA

Mureva TUBE
Buizen

Performantie en keuze klaar 
voor installatie
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Beschrijving
Het gamma buizen van Mureva TUBE omvat producten voor installatie binnen en 
buiten. Het gamma omvat zowel buizen als toebehoren en een bevestigingsoplossing 
met diameter 16 mm tot 63 mm. 
Al deze producten zijn compatibel met het gamma kabelverdeeldozen van Mureva 
BOX. De buizen en toebehoren zijn beschikbaar in witte en grijze uitvoering. Voor 
buiteninstallatie kiest u best voor zwarte bevestigingstoebehoren (PA12) die een betere 
resistentie bieden tegen vochtigheid en UV.
Het systeem is IP40-gecertificeerd door het gebruik van bocht- en T-koppelingen. 
Klasse IP41 is mogelijk door het gebruik van elleboogkoppelingen.

Voordelen
Zowel binnen als buiten bruikbaar. b
Uitgebreid gamma buizen voor allerlei toepassingen. b
Snelle installatie door het gebruik van Murafix pluggen b
Hoog IP-niveau: IP41. b
Uitgebreid gamma bevestigingstoebehoren om tegemoet te komen aan alle soorten  b

installatiemethodes.

Technische specificaties
Certificering

Het systeem is gecertificeerd volgens EN 50086-2-1 b

Mechanische bescherming
IK 07 (2J) volgens IEC 62262 b

Vlambestendig
Niet vlamverspreidend b

Gebruikstemperatuur
van – 5 °C tot + 60 °C b

Materiaalgegevens
PVC (polyvinylchloride)

Kleur b
Grijs RAL 7035 v
Wit v

PP (polypropyleen)
Kleur b
Grijs RAL 7035 v
Wit v

PA 6/6 en PA 12 (polyamide)
Kleur b
Grijs RAL 7035 v
Wit v

Buizen en 
bevestigingstoebehoren

Mureva TUBE
Buizen en toebehoren
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Buizen en 
bevestigingstoebehoren

Mureva TUBE
Keuzetabel

Buizen Mureva TUBE
Diameter (mm) Buiten 16 20 25 32 40 50 63

Binnen 12,8 16,8 21,3 27 33,7 46 53,7
Doorsnede (mm²) 43 74 119 191 297 473 755
Lengte 3 m Tulpvormig Grijs ENN40616 ENN40620 ENN40625 ENN40632 ENN40640 ENN40650 ENN40663

Wit ENN49616 ENN49620 ENN49625 - - - -
Standaard Grijs ENN40316 ENN40320 ENN40325 ENN40332 ENN40340 ENN40350 ENN40363

Wit ENN49316 ENN49320 ENN49325 - - - -
Lengte 2 m Tulpvormig Grijs ENN40516 ENN40520 ENN40525 ENN40532 - - -

Wit ENN49516 ENN49520 ENN49525 - - - -
Standaard Grijs ENN40416 ENN40420 ENN40425 ENN40432 - - -

Wit ENN49416 ENN49420 ENN49425 - - - -
Moffen Grijs ENN41316 ENN41320 ENN41325 ENN41332 ENN41340 ENN41350 ENN41363

Wit ENN41916 ENN41920 ENN41925 - - - -

Elleboogkoppelingen Grijs ENN43316 ENN43320 ENN43325 ENN43332 ENN43340 ENN43350 ENN43363
Wit ENN43916 ENN43920 ENN43925 - - - -

Bochtkoppelingen Grijs ENN42316 ENN42320 ENN42325 - - - -
Wit ENN42916 ENN42920 ENN42925 - - - -

T-koppelingen Grijs ENN44316 ENN44320 ENN44325 - - - -
Wit ENN44916 ENN44920 ENN44925 - - - -

Buigveren ENN46016 ENN46020 ENN46025 - - - -

Mureva FIX toebehoren
Instakabels Binnen-

gebruik
Grijs ENN47930 ENN47930 ENN47930 ENN47930 ENN47960 ENN47960 ENN47960
Wit ENN47939 ENN47939 ENN47939 ENN47939 - - -

Buiten-
gebruik

Zwart ENN47935 ENN47935 ENN47935 ENN47935 ENN47965 ENN47965 ENN47965

Instaclips Grijs ENN45020 ENN45020 ENN45025 - - - -
Wit ENN45920 ENN45920 ENN45925 - - - -

Buisclips Grijs ENN45116 ENN45120 ENN45125 - - - -
Wit ENN45816 ENN45820 ENN45825 - - - -

Rails voor clips Grijs ENN45126 ENN45126 ENN45126 - - - -

Montagebeugels Mureva FIX
Klemdiameter (min-max) 8 - 22 10 - 42 26 - 62 55 - 92
Beugels uit PA12 Rilsan®* (set van 100 stuks) ENN47922 ENN47942 ENN47962 ENN47992
Set 1000 beugels + tang - ENN94442 ENN94462 ENN94492

Beugeltangen 6 tot 9 mm ENN46150
Voetstukken Zonder plug Enkelvoudig ENN47994

Universeel ENN47995
Met plug Enkel ENN47996

muur-
opening

ENN47998

PENNen Diam.  
6 mm

ENN48935

Diam.  
8 mm

ENN48934

Klem plaatrand / 
IPN-balken

Dikte van de 
balk van 2 tot 
12 mm

ENN08167
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Buizen en 
bevestigingstoebehoren

Mureva TUBE
Buizen

Buizen
Type Kleur Referentie Hoev. per 

verpakking
Buizen, Standaard
Standaard buizen, niet vlamverspreidend, beschikbaar in lengtes van 2 of 3 m en diameter van 16 tot 63 mm (zie hieronder) Bestand tegen 
mechanische schokken van 2 Joule (IK07) en tegen samendrukking van 750 N.
Materiaal: PVC.
Standaard, lengte 2 m
Ø16 mm Grijs

Wit
ENN40416

ENN49416

25
25

Ø20 mm Grijs
Wit

ENN40420

ENN49420

17
17

Ø25 mm Grijs
Wit

ENN40425

ENN49425

17
17

Ø32 mm Grijs ENN40432 10

Standaard, lengte 3 m
Ø16 mm Grijs

Wit
ENN40316

ENN49316

25
25

Ø20 mm Grijs
Wit

ENN40320

ENN49320

17
17

Ø25 mm Grijs
Wit

ENN40325

ENN49325

17
17

Ø32 mm Grijs ENN40332 10

Ø40 mm Grijs ENN40340 7

Ø50 mm Grijs ENN40350 4

Ø63 mm Grijs ENN40363 3

Buizen, tulpvormig
Tulpvormige buizen, niet vlamverspreidend, beschikbaar in lengtes van 2 of 3 m en diameter van 16 tot 63 mm (zie hieronder) Eén van 
beide tulpvormige uiteinden kan worden verbonden met een andere buis met dezelfde diameter. Bestand tegen mechanische schokken 
van 2 Joule (IK07) en tegen samendrukking van 750 N.
Materiaal: PVC.
Tulpvormig, lengte 2 m
Ø16 mm Grijs

Wit
ENN40516

ENN49516

25
25

Ø20 mm Grijs
Wit

ENN40520

ENN49520

17
17

Ø25 mm Grijs
Wit

ENN40525

ENN49525

17
17

Ø32 mm Grijs ENN40532 10

Tulpvormig, lengte 3 m
Ø16 mm Grijs

Wit
ENN40616

ENN49616

25
25

Ø20 mm Grijs
Wit

ENN40620

ENN49620

17
17

Ø25 mm Grijs
Wit

ENN40625

ENN49625

17
17

Ø32 mm Grijs ENN40632 10

Ø40 mm Grijs ENN40640 7

Ø50 mm Grijs ENN40650 4

Ø63 mm Grijs ENN40663 3
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Buistoebehoren
Type Kleur Referentie Hoev. per 

verpakking
Moffen

Moffen voor de koppeling van buizen, IP41 gewaarborgd. Bestand tegen mechanische schokken van 6 Joule (IK08)
Materiaal: P

Ø16 mm Grijs
Wit

ENN41316

ENN41916

100
100

Ø20 mm Grijs
Wit

ENN41320

ENN41920

100
100

Ø25 mm Grijs
Wit

ENN41325

ENN41925

50
50

Ø32 mm Grijs ENN41332 25

Ø40 mm Grijs ENN41340 1

Ø50 mm Grijs ENN41350 1

Ø63 mm Grijs ENN41363 1

Elleboogkoppelingen

Elleboogkoppelingen voor de koppeling en omleiding van buizen, IP41 gewaarborgd. Niet vlamverspreidend, bestand tegen 
mechanische schokken van 2 Joule (IK07) en tegen samendrukking van 750 N. 
Materiaal: PVC.

Ø16 mm Grijs
Wit

ENN43316

ENN43916

100
100

Ø20 mm Grijs
Wit

ENN43320

ENN43920

50
50

Ø25 mm Grijs
Wit

ENN43325

ENN43925

20
20

Ø32 mm Grijs ENN43332 1

Ø40 mm Grijs ENN43340 1

Ø50 mm Grijs ENN43350 1

Ø63 mm Grijs ENN43363 1

Bochtkoppelingen 

Bochtkoppelingen voor de koppeling en omleiding van buizen, IP40 gewaarborgd. De bochtkoppeling is samengesteld uit twee 
opklikbare delen en is ontworpen voor gesloten bochten. Niet vlamverspreidend, bestand tegen mechanische schokken van 2 Joule 
(IK07) en tegen samendrukking van 750 N.   
Materiaal: PVC.

Ø16 mm Grijs
Wit

ENN42316

ENN42916

50
50

Ø20 mm Grijs
Wit

ENN42320

ENN42920

50
50

Ø25 mm Grijs
Wit

ENN42325

ENN42925

25
25

T-koppelingen

T-koppelingen voor de koppeling en omleiding van buizen, IP40 gewaarborgd. De T–koppeling is samengesteld uit twee opklikbare 
delen. Niet vlamverspreidend, bestand tegen mechanische schokken van 2 Joule (IK07) en tegen samendrukking van 750 N. 
Materiaal: PVC.

Ø16 mm Grijs
Wit

ENN44316

ENN44916

50
50

Ø20 mm Grijs
Wit

ENN44320

ENN44920

50
50

Ø25 mm Grijs
Wit

ENN44325

ENN44925

25
25

Buigveren

Buigveren voor buizen met een diameter van 16, 20 of 25 mm. De veer heeft als doel de buis de gewenste vorm te geven.
Materiaal: staal

Ø16 mm - ENN46016 1

Ø20 mm  - ENN46020 1

Ø25 mm - ENN46025 2

Mureva TUBE
Buistoebehoren

Buizen en 
bevestigingstoebehoren 
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Bevestigingstoebehoren voor buizen
Type Kleur Referentie Hoev. per 

verpakking
Instaclips

Instaclip, voor de bevestiging van buizen met verschillende diameters, zie hieronder. De Instaclip kan worden bevestigd met een Murafix 
plug of met een schroef. De Instaclip is een vasthoudbeugel op de buis waarvan het uiteinde op de steun wordt geklikt. 
Materiaal: PA 6/6.

Ø16 - 20 mm Grijs
Wit

ENN45020

ENN45920

100
100

Ø25 mm Grijs
Wit

ENN45025

ENN45925

100
100

Instakabels
De Instakabel heeft een installatiebandje voor buizen met een diameter van 16-32 mm of 40-63 mm. De zwarte Instakabels zijn 
ontworpen voor buitengebruik. De Instakabel kan met een Murafix plug of met een schroef worden bevestigd. 
Materiaal: 
- Producten met een witte en grijze kleur: PA 6/6
- Producten met een zwarte kleur: PA 12

Ø16-32 mm Grijs
Wit
Zwart

ENN47930

ENN47939

ENN47935

100
100
100

Ø40-63 mm Grijs
Zwart

ENN47960

ENN47965

100
100

Instakabels met Murafix plug
De Instakabel heeft een installatiebandje (dikte 7 mm) voor buizen met een diameter van 16-32 mm of 40-63 mm. De Instakabel kan met 
de meegeleverde Murafix plug Ø8 mm of met een schroef worden bevestigd. 
Montagetemperatuur: -15 tot +60° C. Gebruikstemperatuur: -40 tot +85° C (max. : 120° C).
Materiaal: PA 6/6.

Ø16-32 mm Grijs ENN47933 100

Ø40-63 mm Grijs ENN47963 100

Buisclips
Clips voor buizen met verschillende diameters, zie hieronder. De buisclips kunnnen met een Murafix plug, een schroef of de rail voor clips 
worden bevestigd.
Materiaal: PA 6/6.

Ø16 mm Grijs
Wit

ENN45116

ENN45816

100
100

Ø20 mm Grijs
Wit

ENN45120

ENN45820

50
50

Ø25 mm Grijs
Wit

ENN45125

ENN45825

50
50

Rail voor buisclips
Rail voor samenbouw met buisclips met een diameter van 16, 20 of 25 mm in allerlei configuraties.
Materiaal: PA 6/6.

Rail voor buisclips Grijs ENN45126 25

Murafix pluggen
Murafix pluggen voor boorgaten van 6 of 8 mm, voor installatie op betonmuren. De Murafix plug heeft twee functies. Ze kan worden 
gebruikt als tapbout voor de bevestiging van Mureva BOX kabelverdeeldozen of voor bevestigingstoebehoren van buizen (schroefdraad 
Ø 7 x 1,5 mm). Ze kan ook worden gebruikt als klassieke plug door het korte uiteinde te verwijderen, met een kniptang bijvoorbeeld. 
De Murafix pluggen worden geleverd met een montagehulpstuk.
Materiaal: PA 6/6.

Pen M8 Grijs ENN48934 100

Pen M6 Grijs ENN48935 200

Klem voor plaatranden en IPN-balken

Klem voor de doorgang van een installatiebandje voor de bevestiging van buizen langs de IPN-balken van 2 tot 12 mm en allerlei soorten 
plaatranden.
Materiaal: Staal.

Klem plaatrand Grijs ENN08167 10

Mureva FIX
Bevestigingstoebehoren voor buizen

Buizen en 
bevestigingstoebehoren
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Beschrijving
De kabelbandjes worden gebruikt om de kabels, leidingen en buizen vast te maken en te 
hergroeperen.

DEr zijn twee types kabelbandjes Thorsman Cintura beschikbaar:
De bandjes zijn gemaakt uit kleurloze polyamide, voor gebruik uitsluitend binnen. b
De bandjes zijn gemaakt uit zwarte UV-gestabiliseerde polyamide, voor gebruik buiten. b

De bandjes zijn zelfblokkerend en kunnen niet opnieuw worden geopend.
Ze beschikken over een afgeronde en gladde rand voor een gemakkelijkere behandeling 
en een veiligere installatie. Het puntige en afgeronde uiteinde zorgt voor een 
gemakkelijkere plaatsing in de kop van het bandje.

Informatie over materialen en gebruik
PA (Polyamide) 6/6, zonder halogeen

Kleur b
Kleurloos v

PA (Polyamide) 6/6, UV-gestabiliseerd, zonder halogeen
Kleur b
Zwart v

Smeltpunt
250 °C b

Weerstand tegen gloeidraad (NF C 20-455)
650 °C / 30 s b

Ontvlambaarheid
Zelfdovend conform de norm UL 94 klasse V-2 b

Gebruikstemperatuur
- 40 °C tot + 85 °C b

Bestand tegen chemische stoffen
Volledig bestand tegen: b
motoroliën,  v
vetten,  v
petroleumproducten. v
Goed bestand tegen: b
organische basen / zuren,  v
chloorsolventen. v
Beperkt bestand tegen: b
zuren. v
Niet bestand tegen: b
fenol. v

Bestand tegen afscheuring
Dikte van het bandje (mm) Minimale weerstand tegen afscheuring (kg)
2,5 8

3,6 13,6

4,8 22

7,6 54,5

9 80

Bekabeling en bevestiging Thorsman
Kabelbandjes Cintura
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Bekabeling en bevestiging Thorsman
Kabelbandjes Cintura

Identificatiebandjes
Identificatiebandjes
Identificatiebandje bestaande uit een markeringsvlak, voor een snel en veilig vastzetten van kabels, leidingen en buizen. Producten in 
waterdichte toestand geleverd voor optimale performanties, onafhankelijk van de opslagomstandigheden. 
Materiaal: PA 6/6.

Markeringsvlak 20 x 9 mm, dikte 2,5 mm

Ø 18 mm Kleurloos 110 ENN46220 100

Markeringsvlak 25 x 8 mm, dikte 2,5 mm

Ø 18 mm Kleurloos 100 ENN46222 100

Markeringsvlak 23 x 13 mm, dikte 4,8 mm

Ø 43 mm Kleurloos 220 ENN46225 100

Kabelbandjes
Max. klemdiameter Kleur Lengte (mm) Referentie Hoev. per 

verpakking
Kabelbandjes
Kabelbandje voor een snel en veilig vastzetten van kabels, leidingen en buizen. Producten in waterdichte toestand geleverd voor 
optimale performanties, onafhankelijk van de opslagomstandigheden. 
Materiaal: PA 6/6.

Kabelbandje dikte 2,5

Ø 18 mm Kleurloos
Zwart

100 ENN46902

ENN46952

1000

Ø 30 mm Kleurloos
Zwart

120 ENN46904

ENN46954

1000

Ø 50 mm Kleurloos
Zwart

200 ENN46906 

ENN46956

1000

Kabelbandje dikte 3,6
Ø 33 mm Kleurloos

Zwart
140 ENN46908

ENN46958

1000

Ø 50 mm Kleurloos 200 ENN46939 1000

Ø 76 mm Kleurloos
Zwart

295 ENN46910 

ENN46960

100

Ø 102 mm Kleurloos 370 ENN46942 100

Kabelbandje dikte 4,8
Ø 43 mm Kleurloos

Zwart
188 ENN46914

ENN46964

1000

Ø 50 mm Kleurloos
Zwart

200 ENN46916 

ENN46966

1000

Ø 60 mm Kleurloos
Zwart

250 ENN46918

ENN46968

100

Ø 76 mm Kleurloos
Zwart

300 ENN46919

ENN46969

100

Ø 102 mm Kleurloos
Zwart

368 ENN46920

ENN46970

100

Kabelbandje dikte 7,6
Ø 76 mm Zwart 297 ENN46974 100

Ø 102 mm Kleurloos
Zwart

368 ENN46925

ENN46975

100

Kabelbandje dikte 9,0
Ø 120 mm Zwart 430 ENN46976 100

Ø 140 mm Kleurloos
Zwart

530 ENN46927

ENN46977

100

Ø 228 mm Zwart 775 ENN46978 100



32

Toebehoren
Voor beugels met 
max. dikte

Kleur Afmetingen 

H x L x D (mm)

Referentie Hoev. per verpakking

Zelfklevende voetstukken
Zelfklevende voetstukken voor de bevestiging van kabelbeugels. Het voetstuk voor beugels met een max. dikte van 4,8 mm bevat 
eveneens een mogelijkheid voor bevestiging met schroef.
Materiaal: PA 6/6.

3,6 mm Kleurloos 19 x 19 x 6 ENN46104 100

4,8 mm Kleurloos 26,5 x 26,5 x 8 ENN46105 100

Voetjes
Voetje voor de bevestiging van kabelbeugels. Bevestigd met een schroef of klinknagel.
Materiaal: PA 6/6.

7,8 mm Kleurloos 22,2 x 15,9 x 9,7 ENN46109 100

Beugeltang
Tang voor het vastklemmen en snijden van beugels met een dikte van 6 tot 9 mm.
Materiaal: Staal.

6 tot 9 mm - - ENN46150 1

Bekabeling en bevestiging Thorsman
Kabelbeugels Cintura
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A298

 

 

 

Een verhoogde bescherming 

 

Kaedra is bestand tegen zware omstandigheden :

 

b

 

IP65 : bescherming tegen het binnendringen van 
vaste of vloeibare stoffen

 

b

 

IK09 : beveiliging tegen elektrische schokken.
De serie worden vervaardigd van isolatiemateriaal van 
klasse 2 en kunnen worden verzegeld en/of 
vergrendeld (slot of inzetstuk).
Beantwoordt aan de norm IEC 60439-3.

 

Volkomen veilige interventies

 

Om het gebruik te vergemakkelijken en veiliger te 
maken, kan de toegang tot de apparaten worden 
gedifferentieerd :

 

b

 

beveiligingsapparaten zijn duidelijk zichtbaar achter 
het deurtje, dat eventueel met een sleutel wordt 
gesloten om de toegang te verhinderen

 

b

 

de bedienings- en signaleringsapparaten zijn direct 
toegankelijk op de voorzijde (noodstopknop, 
bedieningsknop, enz.).

 

Perfect integreerbare kasten

 

De kleur en sobere vormgeving van de kasten maakt 
dat ze perfect kunnen worden geïntegreerd in de 
meeste industriële of tertiaire werkruimten.
Tal van elementen maken het mogelijk een installatie 
met een verzorgde afwerking te bouwen :

 

b

 

een goed georganiseerde, geventileerde en 
gemakkelijk te wijzigen bedrading

 

b

 

afdekplaten, blindplaten en functionele kaders die 
harmonisch aansluiten op de lijnen van de kast

 

b

 

een ordelijke en duideijke identicatie met behulp 
van verwijderbare labels onder een transparant 
beschermplaatje.

 

Met Kaedra hult de stevigheid zich in aantrekkelijke 
vormen en kleuren.

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321
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A296

 

 

Modulaire apparatuur

Niet-modulaire apparatuur

Stopcontactsokkel

Interfaceapparatuur

Kasten die aan alle situaties kunnen worden aangepast

 

Kaedra

 

Waterdicht

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321

 

Modulaire kasten
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Handigheidjes om tijd te winnen

 

Een gemakkelijke en meervoudige samenbouw

 

De Kaedra-kasten kunnen gemakkelijk worden 
samengebouwd : naast de vele mogelijke configuraties 
biedt dat bovendien een grote uitbreidingssouplesse.
Het samenbouwen zorgt voor een gemakkelijke 
kabeldoorvoer en waarborgt de handhaving van de 
beschermingsgraad en de mechanische bestendigheid 
van het geheel.

 

Verstelbare hartafstand en diepte van de rails

 

Iedere rail kan 4 posities hebben (2 in de hoogte en 2 
in de diepte). Dat maakt het mogelijk een bepaalde 
bedradingszone te bevoordelen.

 

Het chassis is demonteerbaar…

 

Het kan probleemloos op een tafel worden uitgerust en 
bekabeld.
Het wordt gemakkelijk opnieuw gemonteerd dankzij 
knoopsgaten die het op zijn plaats houden terwijl u de 
schroeven vastdraait.

 

…en inkortbaar

 

Om het monteren van niet-modulaire apparatuur op 
een basisplaat mogelijk te maken, kan het chassis 
worden verzaagd.

 

Scharnieren achterwand/voorzijde

 

Ze klikken rechts en links vast en maken het op die 
manier gemakkelijk kasten te bedraden die 
stopcontacten op de voorzijde krijgen.
De omkeerbaarheid van de voorzijden maakt het 
mogelijk de openingsrichting te kiezen van de deurtjes 
van kasten voor modulaire apparatuur.

 

Functionele kaders

 

Zij maken het mogelijk stopcontactsokkels van 
verschillende omvang (of andere apparaten) in 
eenzelfde opening te monteren.

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321

 

Kaedra

 

Waterdicht

 

Modulaire kasten
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A320

Materiaal

 

De Kaedra-kasten zijn van polystyreen, en hun deurtjes van polycarbonaat.
De tabel hieronder toont hun weerstand tegen verschillende chemische agentia en 
atmosferische invloeden.

 

zout- zuren alcalische middelen solvents minerale UV

 

oplossing geconcen-
treerde

verdunde geconcen-
treerde

verdunde hexaan benzol aceton ethylalcohol oliën

 

bestendig beperkte 
weerstand

bestendig niet 
bestendig

beperkte 
weerstand

bestendig beperkte 
weerstand

beperkte 
weerstand

beperkte 
weerstand

bestendig bestendig

 

Afmetingen: 

 

inhoud pagina A321

 

Kaedra

 

Aanvullende eigenschappen

 

Praktische 
raadgevingen

 

A315-320_nl.FM  Page 320  Monday, March 10, 2008  3:04 PM

Kaedra
Waterdicht

Modulaire kasten



36

10

A

 

A299

 

  

 

 

 

     

 

Assortiment waterdichte mini-kasten

 

1 rij

 

13150 13151 13152 13956 13957 13958 13959 13960

 

aant. modules 4 4 4 3 4 6 8 12
breedte 98 98 98 80 123 159 195 267
hoogte 248 310 392 150 200 200 200 200

 

Assortiment waterdichte kasten

 

mm 138 236 340 448
5 modules 8 modules 12 modules 

per rij
12 + 1 
modules

18 mod. per rij
(12 modules in 

 

geval met interface)

 

18 + 1 modules

280

 

13963

13962 13970

 

335

 

13155 13166

 

460

 

13153 13154 13964 13156 13170 13965 13157 13172

13973 13160 13164 13161 13165 13162 13167 13971 13163 13168

 

610

 

13966 13171 13967 13173

13974 13972

 

842

 

13968 13174

 

Kaedra

 

Waterdicht

 

Modulaire kasten

 

A299_nl.fm  Page 299  Monday, March 10, 2008  2:51 PM

Kaedra
Waterdicht

Modulaire kasten



 37

 

A300

 

 

 

                  

 

Voorstelling

 

Economische en compacte mini-kasten van 3 tot 12 modules.
Samebouwbare kasten van 12 tot 72 modules.

 

Mechanische karakteristieken

Kast

 

b

 

omkeerbare voorzijde voor deuropening naar rechts of links

 

b

 

beschikbare diepte binnenin voor de installatie van niet-modulaire apparatuur 
tussen de geperforeerde basisplaat en de volle afdekplaat: 100 mm

 

b

 

omkeerbare afdekplaat afhankelijk van de hartafstand van de rails (125, 150, 175 mm).

 

Mini-kast

 

b

 

opklibare klemmenstrooksteun 

 

b

 

achterwand met zwaluwstaartverbinding geschikt voor klemmenstrook met 4 
gaten en draadbevestigingsbeugel.

 

Technische karakteristieken

 

b

 

zelfdovend isolatiemateriaal

 

b

 

bedrijfstemperatuur : -25 °C tot  +60 °C

 

b

 

kleur : lichtgrijs RAL 7035 en deurtje van doorzichtig glas

 

b

 

IP65 volgens IEC 60529

 

b

 

IK09 volgens EN 50102

 

b

 

klasse 2 : totale isolatie

 

b

 

bestand tegen brand en abnormaal hoge hitte : 750 °C

 

b

 

voldoet aan de norm IEC 60439-3

 

b

 

bestand tegen chemicaliën et atmosferische agentia : zie pagina 281.

 

Referenties van de kasten

 

karakteristieken toebehoren geleverd bij een kastreferentie

 

 (2)

 

ref.

 

rij tot.
aant.
mod.

voorgeperste openingen (boven en onder)

 

 (1)

 

afmetingen marke-

 

d

 

raadbe-

 

 

 

klemmen

 

-
strook-
steun

klemmenstrook
M 16 20 20 25 32 50 (mm) ringskit

 

vestigings-

 

aantal openingen
PG 11 16 21 29/36 B H D beugel 4 8 16 22 32

Mini-kasten
08131 1189051

 

13956

 

4 1 1 1 111211002321

 

13957

 

6 1 1 1 111211002951

 

13958

 

8 2 2 1 111211002591

 

13959

 

111211002762122221

 

13960

 

Kasten
1 12 6 6 2 3 340 280 160 1 1 1 1 1

 

13962

 

111110610828441240181

 

13963

 

2 24 6 6 2 3 340 460 160 2 2 1 1 1

 

13964

 

111220610648441240163

 

13965

 

3 36 6 6 2 3 340 11133061016

 

13966

 

212330610168441240145

 

13967

 

01274 4 2 1 448 21244061248

 

13968

 

(1) Voorgeperste concentrische openingen van het PG- en ISO-/metrische type (EN 50262).
(2) eveneens bijgeleverde toebehoren :

 

b

 

mini-kasten : doppen klasse II

 

b

 

kasten : doppen klasse II en afsluiters (5 modules van 18 mm per rij).

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321

 

Kaedra

 

Kasten en mini-kasten voor modulaire apparatuur
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Presentatie

 

Deze kasten bieden:
- een altijd voor de gebruiker beschikbare interfacezone die kan worden voorzien van 
knoppen, lampjes, stopcontacten of modulaire apparatuur
- een zone achter de deur voor de installatie van modulaire apparatuur

 

Mechanische karakteristieken

 

b

 

omkeerbare voorzijde:

 

v

 

interfacezone rechts of links. Vormt tevens een uitstekende kabelkoker

 

v

 

omkeerbare openingsrichting van deur

 

b

 

beschikbare diepte binnenin voor de installatie van niet-modulaire apparatuur 
tussen de geperforeerde basisplaat en de volle afdekplaat: 100 mm

 

b

 

in kasten met 3 of 4 openingen kan de kit voor INS40/63/80 A enkel in de centrale 
openingen gemonteerd worden.

 

Technische karakteristieken

 

b

 

zelfdovend isolatiemateriaal

 

b

 

gebruikstemperatuur: -25 tot +60�C

 

b

 

kleur: lichtgrijs RAL 7035 en doorzichtige, groene deur

 

b

 

IP65 volgens IEC 60529

 

b

 

IK09 volgens EN 50102

 

b

 

klasse 2: volledige isolatie

 

b

 

bestand tegen brand en abnormaal hoge hitte: 750�C, voldoet aan de voorschriften 
inzake voor het publiek toegankelijke ruimten en hoge gebouwen.

 

b

 

voldoet aan de norm IEC 60439-3

 

b

 

bestand tegen chemicaliën et atmosferische agentia: zie pagina 281.

 

Referenties van de kasten

 

karakteristieken toebehoren geleverd bij een kastreferentie

 

 (2)

 

ref.

 

rij totaal
van
mod.

plts.
voor
plaat

voorgeperste openingen (boven en 
onder)

 

 (1)

 

afmetingen
(mm)

marke-
rings-
kit

beugel
voor
be-
drading

steun
voor
klem-
menblok

klemmenblok platen voor
aantal openingen knoppen

/lampjes
stopcon-
tacten
P65 x 85 
mm

M 20 25 32 50

PG 11 16 21 29/36 B H D 4 8 16 22 32 13138 13136
1 12 1 10 4 2 1 448 280 160 1 1 1 1 1

 

13970

 

2 24 3 10 4 2 1 448 460 160 2 2 1 1 3 1

 

13971

 

3 36 4 10 4 2 1 141133061016844

 

13972

 

(1) Voorgeperste concentrische openingen van het PG- en ISO-/metrische type (EN 50262).
(2) eveneens bijgeleverde toebehoren: doppen klasse II en afsluiters (5 modules van 18 mm per rij).

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pagina A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pagina A321

 

Kaedra

 

Modulaire kasten met interface

 

Modulaire kasten
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Présentation

 

Coffrets offrant :
- une zone d’interface toujours disponible pour l’utilisateur et pouvant recevoir des 
boutons, voyants, prises ou appareillage modulaire
- une zone derrière la porte pour installer l’appareillage modulaire

 

Caractéristiques mécaniques

 

b

 

face avant réversible :

 

v

 

zone d’interface à droite ou à gauche. Elle constitue aussi une excellente gaine à câbles

 

v

 

ouverture de porte dans un sens ou un autre

 

b

 

profondeur intérieure disponible pour la pose d’appareillage non modulaire entre 
la platine perforée et le plastron plein : 100 mm

 

b

 

dans les coffrets avec 3 ou 4 ouvertures, le kit pour INS40/63/80 A ne peut se 
monter que dans les ouvertures centrales.

 

Caractéristiques techniques

 

b

 

matériau isolant autoextinguible

 

b

 

température d’utilisation : -25 à +60 ˚C

 

b

 

couleur : gris clair RAL 7035 et porte verte transparente

 

b

 

IP65 selon CEI 60529

 

b

 

IK09 selon EN 50102

 

b

 

classe 2 : isolation totale

 

b

 

tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 ˚C, conforme à la réglementation des 
ERP (établissement recevant du public) et des IGH (immeuble de grande hauteur)

 

b

 

conforme à la norme CEI 60439-3

 

b

 

résistance aux agents chimiques et atmosphériques : voir page A320.

 

Références des coffrets 

 

caractéristiques accessoires livrés avec une référence de coffret

 

 (2)

 

réf.

 

rang. total 
de
mod.

empl.
pour
plaque

prédéfonçage (haut et  bas)

 

 (1)

 

dimensions 
(mm)

kit de 
repérage

bracelet 
de
filerie

support
de
bornier  

bornier plaques pour
nombre de trous boutons 

voyants
prises 65 
x 85 mmM 20 25 32 50

PG 11 16 21 29/36 L H P 4 8 16 22 32 13138 13136
1 12 1 10 4 2 1 448 280 160 1 1 1 1 1

 

13970

 

2 24 3 10 4 2 1 448 460 160 2 2 1 1 3 1

 

13971

 

3 36 4 10 4 2 1 141133061016844

 

13972

 

(1) Prédéfonçages concentriques de type PG et ISO/métriques (EN 50262).
(2) Accessoires également livrés : bouchons classe II et obturateurs (5 modules de 18 mm par rangée).

 

Kaedra

 

Coffrets modulaires avec interface

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321
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A302

 

  

 

               

 

Voorstelling

 

Kasten die afzonderlijk maar ook als uitbreiding van een andere kast kunnen worden 
geïnstalleerd.

 

Mechanische karakteristieken

 

b

 

deze kast kan ook dienst doen als kabelkoker

 

b

 

in de kasten met 3 of 4 openingen kan de kit voor INS40/63/80 uitsluitend worden 
gemonteerd in de centrale openingen.

 

Technische karakteristieken

 

b

 

zelfdovend isolatiemateriaal

 

b

 

bedrijfstemperatuur : -25 tot +60 °C

 

b

 

kleur : lichtgrijs RAL 7035

 

b

 

IP65 volgens IEC 60529

 

b

 

IK09 volgens EN 50102

 

b

 

klasse 2 : totale isolatie

 

b

 

weerstand tegen brand en abnormaal grote hitte : 750 °C

 

b

 

voldoet aan de norm IEC 60439-3

 

b

 

weerstand tegen chemische agentia en atmosferische invloeden : zie pagina 281.

 

Referenties van de kasten 

 

karakteristieken toebehoren geleverd bij een 
kastreferentie

 

 (2)

 

ref.

 

aantal 
ope-
ningen

afmetingen  (mm)

 

voorgeperste openingen

 

 (1)

 

(boven en onder) kaders voor
M 20 25 32 controle- 

lampjes
stopcontacten 
65 x 85

B H D PG 11 16 21 13138 13136
3 138 460 160 1 1 1 3 1

 

13973

 

4 138 610 160 1 1 1 4 1

 

13974

 

(1) Concentrische voorgeperste openingen van het type PG en ISO/metrisch (EN 50262).
(2) Eveneens geleverde toebehoren : doppen van klasse II.

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321

 

Kaedra

 

Interfacekast

 

Modulaire kasten
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A302

 

  

 

               

 

Voorstelling

 

Kasten die afzonderlijk maar ook als uitbreiding van een andere kast kunnen worden 
geïnstalleerd.

 

Mechanische karakteristieken

 

b

 

deze kast kan ook dienst doen als kabelkoker

 

b

 

in de kasten met 3 of 4 openingen kan de kit voor INS40/63/80 uitsluitend worden 
gemonteerd in de centrale openingen.

 

Technische karakteristieken

 

b

 

zelfdovend isolatiemateriaal

 

b

 

bedrijfstemperatuur : -25 tot +60 °C

 

b

 

kleur : lichtgrijs RAL 7035

 

b

 

IP65 volgens IEC 60529

 

b

 

IK09 volgens EN 50102

 

b

 

klasse 2 : totale isolatie

 

b

 

weerstand tegen brand en abnormaal grote hitte : 750 °C

 

b

 

voldoet aan de norm IEC 60439-3

 

b

 

weerstand tegen chemische agentia en atmosferische invloeden : zie pagina 281.

 

Referenties van de kasten 

 

karakteristieken toebehoren geleverd bij een 
kastreferentie

 

 (2)

 

ref.

 

aantal 
ope-
ningen

afmetingen  (mm)

 

voorgeperste openingen

 

 (1)

 

(boven en onder) kaders voor
M 20 25 32 controle- 

lampjes
stopcontacten 
65 x 85

B H D PG 11 16 21 13138 13136
3 138 460 160 1 1 1 3 1

 

13973

 

4 138 610 160 1 1 1 4 1

 

13974

 

(1) Concentrische voorgeperste openingen van het type PG en ISO/metrisch (EN 50262).
(2) Eveneens geleverde toebehoren : doppen van klasse II.

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321

 

Kaedra
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A

 

A303

 

 

 

     

 

 

 

Voorstelling

 

Deze kasten hebben :
- een zone voor industriële of huishoudelijke stopcontacten, drukknoppen of 
controlelampjes
- een rij voor de modulaire apparatuur ter beveiliging van de stopcontacten.

 

Technische karakteristieken

 

b

 

zelfdovend isolatiemateriaal

 

b

 

bedrijfstemperatuur : -25 tot +60 °C

 

b

 

kleur : lichtgrijs RAL 7035 en deurtje doorzichtig groen

 

b

 

IP65 volgens IEC 60529

 

b

 

IK09 volgens EN 50102

 

b

 

klasse 2 : totale isolatie

 

b

 

weerstand tegen brand en abnormaal grote hitte : 750 °C

 

b

 

voldoet aan de norm IEC 60439-3

 

b

 

weerstand tegen chemische agentia en atmosferische invloeden : zie pagina 281.

 

Referenties van de kasten

 

karakteristieken toebehoren geleverd bij een kastreferentie

 

 (2)

 

ref.

 

totaal aant. voorgeperste openingen (boven en onder)

 

 

(1)

 

afmetingen (mm)

 

draadbe-
vestigings-
beugel

klemmen-
strook-
steun

 

klemmenstrook

 

aantal 
openingen

kaders ref.
mod. op/ 13135 13136 13138 13143

M 16 20 25 32 50
PG 11 16 21 29/36 B H D 4 8 16

mini-kasten voor stopcontacten  (openingen 65 x 85 mm)
4 1 1 98 15,89842

 

13150

 

4 2 1 98 115,89013

 

13151

 

4 3 1 98 115,89293

 

13152

 

kasten voor stopcontacten  (openingen 90 x 100 mm)
5 2 1 1 1 121061064831

 

13153

 

8 4 2 2 3 236 460 160 2 1 1 4 1

 

13154

 

12+1 3 6 6 2 3 340 335 160 2 1 1 3 1

 

13155

 

12+1 6 6 6 2 3 340 460 160 2 1 1 6 2

 

13156

 

18+1 8 10 4 2 1 448 460 160 2 1 1 8 2

 

13157

 

kasten voor onderling vergrendelde stopcontacten  (openingen 103 x 225 mm)
5 1 1 1 1 1061064831

 

13160

 

8 2 2 2 3 1112061064632

 

13161

 

1112061064043326631+21

 

13162

 

18+1 4 10 4 2 1 448 1112061064

 

13163

 

(1) Concentrische voorgeperste openingen van het type PG en ISO/metrisch (EN 50262.
(2) Eveneens geleverde toebehoren :

 

b

 

mini-kasten : doppen van klasse II

 

b

 

kasten : doppen klasse II, blindplaatjes (5 modules van 18 mm) en identificatiekit.

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321

 

Kaedra

 

Kasten en mini-kasten voor stopcontacten
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A304

 

                     

 

Voorstelling

 

De polyvalente kast met ondoorzichtige deur biedt een zone voor het installeren van 
niet-modulaire apparatuur.
De polyvalente kast voor stopcontacten biedt een rij voor modulaire apparatuur en 
een universele zone.

 

Mechanische karakteristieken

 

b

 

Polyvalente kasten met ondoorzichtige deur

 

b

 

geleverd met een op de achterwand gemonteerde geperforeerde basisplaat

 

b

 

beschikbare diepte voor het plaatsen van niet-modulaire apparatuur op basisplaat : 
130 mm

 

b

 

omkeerbare voorzijde om de openingsrichting van de deur te wijzigen.

 

Technische karakteristieken

 

b

 

zelfdovend isolatiemateriaal

 

b

 

bedrijfstemperatuur : -25 tot +60 °C

 

b

 

kleur : lichtgrijs RAL 7035

 

b

 

IP65 volgens IEC 60529

 

b

 

IK09 volgens EN 50102

 

b

 

klasse 2 : totale isolatie

 

b

 

weerstand tegen brand en abnormaal grote hitte : 750 °C

 

b

 

voldoet aan de norm IEC 60439-3

 

b

 

weerstand tegen chemische agentia en atmosferische invloeden : zie pagina 281.

 

Opmerking : 

 

de polyvalente kasten voor stopcontacten kunnen worden uitgerust met 
stopcontactsokkels tot 125 A.

 

Referenties van de kasten

 

afmetingen (mm) aantal  
modules

voorgeperste openingen (boven en 
onder)

 

 (1)

 

ref.

 

 (2)

 

M 16 20 25 32 50
B H D PG 11 16 21 29/36
polyvalente kasten met ondoorzichtige deur

340 460 160 6 6 2 3

 

13170

 

340 610 160 6 6 2 3

 

13171

 

12401061064844

 

13172

 

12401061016844

 

13173

 

12401061248844

 

13174

 

polyvalente kasten voor stopcontacten
1115061064831

 

13164

 

3228061064632

 

13165

 

340 335 160 12+1 6 6 2 3

 

13166

 

340 460 160 12+1 6 6 2 3

 

13167

 

448 460 160 18+1 10 4 2 1

 

13168

 

(1) Concentrische voorgeperste openingen van het type PG en ISO/metrisch (EN 50262).
(2) Eveneens geleverde toebehoren :

 

b

 

polyvalente kasten met ondoorzichtige deur : doppen van klasse II, basisplaat

 

b

 

polyvalente kasten voor stopcontacten : doppen van klasse II, blindplaatjes (5 modules van 
18 mm) en identificatiekit.�

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321

 

Kaedra

 

Polyvalente kasten
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A304

 

                     

 

Voorstelling

 

De polyvalente kast met ondoorzichtige deur biedt een zone voor het installeren van 
niet-modulaire apparatuur.
De polyvalente kast voor stopcontacten biedt een rij voor modulaire apparatuur en 
een universele zone.

 

Mechanische karakteristieken

 

b

 

Polyvalente kasten met ondoorzichtige deur

 

b

 

geleverd met een op de achterwand gemonteerde geperforeerde basisplaat

 

b

 

beschikbare diepte voor het plaatsen van niet-modulaire apparatuur op basisplaat : 
130 mm

 

b

 

omkeerbare voorzijde om de openingsrichting van de deur te wijzigen.

 

Technische karakteristieken

 

b

 

zelfdovend isolatiemateriaal

 

b

 

bedrijfstemperatuur : -25 tot +60 °C

 

b

 

kleur : lichtgrijs RAL 7035

 

b

 

IP65 volgens IEC 60529

 

b

 

IK09 volgens EN 50102

 

b

 

klasse 2 : totale isolatie

 

b

 

weerstand tegen brand en abnormaal grote hitte : 750 °C

 

b

 

voldoet aan de norm IEC 60439-3

 

b

 

weerstand tegen chemische agentia en atmosferische invloeden : zie pagina 281.

 

Opmerking : 

 

de polyvalente kasten voor stopcontacten kunnen worden uitgerust met 
stopcontactsokkels tot 125 A.

 

Referenties van de kasten

 

afmetingen (mm) aantal  
modules

voorgeperste openingen (boven en 
onder)

 

 (1)

 

ref.

 

 (2)

 

M 16 20 25 32 50
B H D PG 11 16 21 29/36
polyvalente kasten met ondoorzichtige deur

340 460 160 6 6 2 3

 

13170

 

340 610 160 6 6 2 3

 

13171

 

12401061064844

 

13172

 

12401061016844

 

13173

 

12401061248844

 

13174

 

polyvalente kasten voor stopcontacten
1115061064831

 

13164

 

3228061064632

 

13165

 

340 335 160 12+1 6 6 2 3

 

13166

 

340 460 160 12+1 6 6 2 3

 

13167

 

448 460 160 18+1 10 4 2 1

 

13168

 

(1) Concentrische voorgeperste openingen van het type PG en ISO/metrisch (EN 50262).
(2) Eveneens geleverde toebehoren :

 

b

 

polyvalente kasten met ondoorzichtige deur : doppen van klasse II, basisplaat

 

b

 

polyvalente kasten voor stopcontacten : doppen van klasse II, blindplaatjes (5 modules van 
18 mm) en identificatiekit.�

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321

 

Kaedra

 

Polyvalente kasten
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A

 

A305

 

 
 

 

Beschrijving

Voor de inwerkingstelling van de kasten

 

b

 

set samenbouw

 

 : maakt het mogelijk twee kasten horizontaal of verticaal met 
elkaar te verbinden met behoud van IP65

 

b

 

muurbevestigingvoetjes

 

 : om de kast tegen de muur te bevestigen zonder 
gebruik te maken van de openingen in de achtergrond van de kast.

 

b

 

rijscheider

 

 : voor het creëren van geïsoleerde IP2-zones. Bijvoorbeeld : scheiden 
van de sterkstroom- en de zwakstroomzones.

 

b

 

verhoging

 

 : om de kast een eindje van de muur te bevestigen zodat er kabels 
achter door kunnen worden geleid (2 lengten van 1 meter om te verzagen)

 

b

 

volle afdekplaat :

 

 voor het afdekken van een zone zonder modulaire apparatuur

 

b

 

blindplaatje

 

 : klikt op de afdekplaten voor het maskeren van de plaatsen waar er 
zich geen apparaten bevinden.

 

b

 

verbinding voor goot

 

 : voor een ordelijke kabelaanvoer via een goot.

 

Voor de inwerkingstelling van de apparatuur

 

b

 

functionele kaders voor plaatsing 90 x 100 mm :

 

v

 

aanpassingskader (geschroefd) voor contactdozen 65 x 85 mm

 

v

 

afsluit- of aanpassingskader (geschroefd) voor contactdozen 65 x 65 of 75 x 75 mm 
(met voorgeperste openingen)

 

v

 

afsluit- of aanpassingskader (opgeklikt) voor drukknoppen, controlelampjes en 
schakelaars met een diameter van 22 mm (1 centrale plaatsing of 2 naast elkaar met 
voorgeperste openingen)

 

v

 

afsluitplaat voor identificatie (opgeklikt)

 

b

 

functionele kaders voor plaatsing 103 x 225 mm :

 

v

 

aanpassingskader (geschroefd) voor openingen : 65 x 85 mm en 90 x 100 mm

 

v

 

afsluit- of aanpassingskader (geschroefd) met 1 plaats voor contactdozen 65 x 65 
of 75 x 75 mm (met voorgeperste openingen) en een polyvalente zone

 

v

 

aanpassingskader (geschroefd) voor LS-contactdoos 100 x 107 mm

 

b

 

interfacekit voor plaatsing 90 x 100 mm voor :

 

v

 

INS 63 met 80 A (chassis + kader)

 

v

 

differentieelschakelaar (chassis + plaat + membraan)

 

b

 

geperforeerde basiskader (150 x 250 mm) : vastschroefbaar op de achterwand 
van de kast, voor het bevestigen van niet-modulaire apparaten.

 

Voor elektrische aansluiting

 

b

 

klemmenstrooksteun

 

 : metalen strip (12 x 2 mm). 2 versies : vastschroefbaar op 
de contactblokjes of op het chassis

samenstelling van de klemmenstroken

 

b

 

geïsoleerde klemmenstroken

 

 :

 

aantal openingen breedte 

 

b

 

4 gaten : vastklikbaar op de klemmenstrooksteunen, bevestigbaar op de wanden 
dankzij zwaluwstaartverbindingen

 

b

 

8 gaten : vastklikbaar op de klemmenstrooksteunen, vastklikbaar op DIN-rail, 
vastschroefbaar op de achterwand

 

b

 

16, 22, 32 gaten : vastklikbaar op de klemmenstrooksteunen

 

b

 

beschermkap IP2 :

 

 klikt vast op de isolatie van de klemmenstrook om een IP2-
bescherming  te verkrijgen en maakt het mogelijk de aarding, de fase en de nulleider 
te markeren dankzij de kleur

 

b

 

bevestigingsbanden voor bedrading

 

 : om de kabels te leiden langsheen de 
wanden voor een gemakkelijkere bedrading (set van 5)

 

b

 

nippels :

 

 voor het binnenleiden van soepele kabels

 

b

 

wartels :

 

 voor het binnenleiden van kabels en buizen met behoud van de 
waterdichtheid en de mechanische weerstand.

 

totaal doorsnede in mm

 

2

 

in mm
10 16

4 2 2 85
8 4 4 85
16 8 8 202
22 11 11 202
32 16 16 202

 

Voor identificatie

 

b

 

zelfklevend symbool

 

 : voor het identificeren van de vertrekpunten aan de hand 
van symbolen : 

 

v

 

stromen : verbruikers (contactdoos, verlichting, convector, enz.), lokalen 
(slaapkamer, badkamer, enz.)

 

v

 

speciale : verbruikers (bliksemafleider, toegangspoort, zwembad, enz.), lokalen 
(techische ruimte, informaticaruimte, enz.)

 

b

 

zelfklevende bladen voor SISmarker-afdrukken

 

 : voor het afdrukken van 
gepersonaliseerde labels met behulp van de software SISmarker.

 

Voor de beveiliging van de kast

 

b

 

verzegelkit

 

 : voor het verzegelen van de voorzijde aan de achterwand 
(2 schroeven) en de afdekplaten aan de voorzijde (4 kits)

 

b

 

slot met sleutel

 

 : Eurolocks combinatie nr. 850. Voor installatie in de handgreep 
van de deur

 

b

 

inzetstuk

 

 (driehoekig of vierkant mannelijk slot, vrouwelijke sleutel bijgeleverd) : 
voor installatie in de handgreep van de deur.

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321

 

Kaedra
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A

 

A305

 

 
 

 

Beschrijving

Voor de inwerkingstelling van de kasten

 

b

 

set samenbouw

 

 : maakt het mogelijk twee kasten horizontaal of verticaal met 
elkaar te verbinden met behoud van IP65

 

b

 

muurbevestigingvoetjes

 

 : om de kast tegen de muur te bevestigen zonder 
gebruik te maken van de openingen in de achtergrond van de kast.

 

b

 

rijscheider

 

 : voor het creëren van geïsoleerde IP2-zones. Bijvoorbeeld : scheiden 
van de sterkstroom- en de zwakstroomzones.

 

b

 

verhoging

 

 : om de kast een eindje van de muur te bevestigen zodat er kabels 
achter door kunnen worden geleid (2 lengten van 1 meter om te verzagen)

 

b

 

volle afdekplaat :

 

 voor het afdekken van een zone zonder modulaire apparatuur

 

b

 

blindplaatje

 

 : klikt op de afdekplaten voor het maskeren van de plaatsen waar er 
zich geen apparaten bevinden.

 

b

 

verbinding voor goot

 

 : voor een ordelijke kabelaanvoer via een goot.

 

Voor de inwerkingstelling van de apparatuur

 

b

 

functionele kaders voor plaatsing 90 x 100 mm :

 

v

 

aanpassingskader (geschroefd) voor contactdozen 65 x 85 mm

 

v

 

afsluit- of aanpassingskader (geschroefd) voor contactdozen 65 x 65 of 75 x 75 mm 
(met voorgeperste openingen)

 

v

 

afsluit- of aanpassingskader (opgeklikt) voor drukknoppen, controlelampjes en 
schakelaars met een diameter van 22 mm (1 centrale plaatsing of 2 naast elkaar met 
voorgeperste openingen)

 

v

 

afsluitplaat voor identificatie (opgeklikt)

 

b

 

functionele kaders voor plaatsing 103 x 225 mm :

 

v

 

aanpassingskader (geschroefd) voor openingen : 65 x 85 mm en 90 x 100 mm

 

v

 

afsluit- of aanpassingskader (geschroefd) met 1 plaats voor contactdozen 65 x 65 
of 75 x 75 mm (met voorgeperste openingen) en een polyvalente zone

 

v

 

aanpassingskader (geschroefd) voor LS-contactdoos 100 x 107 mm

 

b

 

interfacekit voor plaatsing 90 x 100 mm voor :

 

v

 

INS 63 met 80 A (chassis + kader)

 

v

 

differentieelschakelaar (chassis + plaat + membraan)

 

b

 

geperforeerde basiskader (150 x 250 mm) : vastschroefbaar op de achterwand 
van de kast, voor het bevestigen van niet-modulaire apparaten.

 

Voor elektrische aansluiting

 

b

 

klemmenstrooksteun

 

 : metalen strip (12 x 2 mm). 2 versies : vastschroefbaar op 
de contactblokjes of op het chassis

samenstelling van de klemmenstroken

 

b

 

geïsoleerde klemmenstroken

 

 :

 

aantal openingen breedte 

 

b

 

4 gaten : vastklikbaar op de klemmenstrooksteunen, bevestigbaar op de wanden 
dankzij zwaluwstaartverbindingen

 

b

 

8 gaten : vastklikbaar op de klemmenstrooksteunen, vastklikbaar op DIN-rail, 
vastschroefbaar op de achterwand

 

b

 

16, 22, 32 gaten : vastklikbaar op de klemmenstrooksteunen

 

b

 

beschermkap IP2 :

 

 klikt vast op de isolatie van de klemmenstrook om een IP2-
bescherming  te verkrijgen en maakt het mogelijk de aarding, de fase en de nulleider 
te markeren dankzij de kleur

 

b

 

bevestigingsbanden voor bedrading

 

 : om de kabels te leiden langsheen de 
wanden voor een gemakkelijkere bedrading (set van 5)

 

b

 

nippels :

 

 voor het binnenleiden van soepele kabels

 

b

 

wartels :

 

 voor het binnenleiden van kabels en buizen met behoud van de 
waterdichtheid en de mechanische weerstand.

 

totaal doorsnede in mm

 

2

 

in mm
10 16

4 2 2 85
8 4 4 85
16 8 8 202
22 11 11 202
32 16 16 202

 

Voor identificatie

 

b

 

zelfklevend symbool

 

 : voor het identificeren van de vertrekpunten aan de hand 
van symbolen : 

 

v

 

stromen : verbruikers (contactdoos, verlichting, convector, enz.), lokalen 
(slaapkamer, badkamer, enz.)

 

v

 

speciale : verbruikers (bliksemafleider, toegangspoort, zwembad, enz.), lokalen 
(techische ruimte, informaticaruimte, enz.)

 

b

 

zelfklevende bladen voor SISmarker-afdrukken

 

 : voor het afdrukken van 
gepersonaliseerde labels met behulp van de software SISmarker.

 

Voor de beveiliging van de kast

 

b

 

verzegelkit

 

 : voor het verzegelen van de voorzijde aan de achterwand 
(2 schroeven) en de afdekplaten aan de voorzijde (4 kits)

 

b

 

slot met sleutel

 

 : Eurolocks combinatie nr. 850. Voor installatie in de handgreep 
van de deur

 

b

 

inzetstuk

 

 (driehoekig of vierkant mannelijk slot, vrouwelijke sleutel bijgeleverd) : 
voor installatie in de handgreep van de deur.

 

Praktische raadgevingen: 

 

inhoud pag. A309

 

Afmetingen: 

 

inhoud pag. A321
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A

 

A305

 

 
 

 

Beschrijving

Voor de inwerkingstelling van de kasten

 

b

 

set samenbouw

 

 : maakt het mogelijk twee kasten horizontaal of verticaal met 
elkaar te verbinden met behoud van IP65

 

b

 

muurbevestigingvoetjes

 

 : om de kast tegen de muur te bevestigen zonder 
gebruik te maken van de openingen in de achtergrond van de kast.

 

b

 

rijscheider

 

 : voor het creëren van geïsoleerde IP2-zones. Bijvoorbeeld : scheiden 
van de sterkstroom- en de zwakstroomzones.

 

b

 

verhoging

 

 : om de kast een eindje van de muur te bevestigen zodat er kabels 
achter door kunnen worden geleid (2 lengten van 1 meter om te verzagen)

 

b

 

volle afdekplaat :

 

 voor het afdekken van een zone zonder modulaire apparatuur

 

b

 

blindplaatje

 

 : klikt op de afdekplaten voor het maskeren van de plaatsen waar er 
zich geen apparaten bevinden.

 

b

 

verbinding voor goot

 

 : voor een ordelijke kabelaanvoer via een goot.

 

Voor de inwerkingstelling van de apparatuur

 

b

 

functionele kaders voor plaatsing 90 x 100 mm :

 

v

 

aanpassingskader (geschroefd) voor contactdozen 65 x 85 mm

 

v

 

afsluit- of aanpassingskader (geschroefd) voor contactdozen 65 x 65 of 75 x 75 mm 
(met voorgeperste openingen)

 

v

 

afsluit- of aanpassingskader (opgeklikt) voor drukknoppen, controlelampjes en 
schakelaars met een diameter van 22 mm (1 centrale plaatsing of 2 naast elkaar met 
voorgeperste openingen)

 

v

 

afsluitplaat voor identificatie (opgeklikt)

 

b

 

functionele kaders voor plaatsing 103 x 225 mm :

 

v

 

aanpassingskader (geschroefd) voor openingen : 65 x 85 mm en 90 x 100 mm

 

v

 

afsluit- of aanpassingskader (geschroefd) met 1 plaats voor contactdozen 65 x 65 
of 75 x 75 mm (met voorgeperste openingen) en een polyvalente zone

 

v

 

aanpassingskader (geschroefd) voor LS-contactdoos 100 x 107 mm

 

b

 

interfacekit voor plaatsing 90 x 100 mm voor :

 

v

 

INS 63 met 80 A (chassis + kader)

 

v

 

differentieelschakelaar (chassis + plaat + membraan)

 

b

 

geperforeerde basiskader (150 x 250 mm) : vastschroefbaar op de achterwand 
van de kast, voor het bevestigen van niet-modulaire apparaten.

 

Voor elektrische aansluiting

 

b

 

klemmenstrooksteun

 

 : metalen strip (12 x 2 mm). 2 versies : vastschroefbaar op 
de contactblokjes of op het chassis

samenstelling van de klemmenstroken

 

b

 

geïsoleerde klemmenstroken

 

 :

 

aantal openingen breedte 

 

b

 

4 gaten : vastklikbaar op de klemmenstrooksteunen, bevestigbaar op de wanden 
dankzij zwaluwstaartverbindingen

 

b

 

8 gaten : vastklikbaar op de klemmenstrooksteunen, vastklikbaar op DIN-rail, 
vastschroefbaar op de achterwand

 

b

 

16, 22, 32 gaten : vastklikbaar op de klemmenstrooksteunen

 

b

 

beschermkap IP2 :

 

 klikt vast op de isolatie van de klemmenstrook om een IP2-
bescherming  te verkrijgen en maakt het mogelijk de aarding, de fase en de nulleider 
te markeren dankzij de kleur

 

b

 

bevestigingsbanden voor bedrading

 

 : om de kabels te leiden langsheen de 
wanden voor een gemakkelijkere bedrading (set van 5)

 

b

 

nippels :

 

 voor het binnenleiden van soepele kabels

 

b

 

wartels :

 

 voor het binnenleiden van kabels en buizen met behoud van de 
waterdichtheid en de mechanische weerstand.

 

totaal doorsnede in mm

 

2

 

in mm
10 16

4 2 2 85
8 4 4 85
16 8 8 202
22 11 11 202
32 16 16 202

 

Voor identificatie

 

b

 

zelfklevend symbool

 

 : voor het identificeren van de vertrekpunten aan de hand 
van symbolen : 

 

v

 

stromen : verbruikers (contactdoos, verlichting, convector, enz.), lokalen 
(slaapkamer, badkamer, enz.)

 

v

 

speciale : verbruikers (bliksemafleider, toegangspoort, zwembad, enz.), lokalen 
(techische ruimte, informaticaruimte, enz.)

 

b

 

zelfklevende bladen voor SISmarker-afdrukken

 

 : voor het afdrukken van 
gepersonaliseerde labels met behulp van de software SISmarker.

 

Voor de beveiliging van de kast

 

b

 

verzegelkit

 

 : voor het verzegelen van de voorzijde aan de achterwand 
(2 schroeven) en de afdekplaten aan de voorzijde (4 kits)

 

b

 

slot met sleutel

 

 : Eurolocks combinatie nr. 850. Voor installatie in de handgreep 
van de deur

 

b

 

inzetstuk

 

 (driehoekig of vierkant mannelijk slot, vrouwelijke sleutel bijgeleverd) : 
voor installatie in de handgreep van de deur.

 

Praktische raadgevingen: 
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A306

 

 

 

 

 

 

 

Referenties

 

benaming beschrijving gebruik ref.
mini-
kasten

kasten

 

voor de inwerkingstelling van de kasten
set samenbouw 2 moffen + 4 moeren + 4 afdichtingen

 

b b b b b b b

 

13934

 

wandbevestigingshaken (partij van 4)

 

b b b b b b b

 

13935

 

rijscheider 12 modules breed

 

b

 

13936

 

18 modules breed

 

b

 

13937

 

verhoging

 

b b b b b b b

 

13938

 

verbinding voor goot kast 340 mm breed

 

b b b b b

 

13939

 

kast 448 mm breed

 

b b b b b b

 

13929

 

afsluiter (partij van 10 x 5 modules)

 

b b b b b b b

 

13940

 

voor de inwerkingstelling van de apparatuur
kader voor plaats van 85 x 65 voor contactdozen van 50 x 50

 

b

 

13135

 

kader voor plaats van 
90 x 100 voor

contactdozen 65 x 85

 

b b b

 

13136

 

contactdozen 65 x 65 en 75 x 75

 

b b b

 

13137

 

knoppen ø 22 mm (maagdelijk, om door te slaan)

 

b b b

 

13138

 

blindplaatje en identificatie

 

b b b

 

13141

 

kit voor plaats van 
90 x 100 voor

INS63/80 A 

 

b b

 

13139

 

differentieelschakelaars

 

b b

 

13140

 

kader voor plaats van 
103 x 225 voor

1 plaats 85 x 65
+ 1 plaats 90 x 100

 

b

 

13142

 

blindplaatje (om te doorboren) 
(voor contactdoos 65 x 65 of 75 x 75 mm)

 

b

 

13143

 

contactdoos LS 63 A (100 x 107 mm)

 

b

 

13144

 

volle afdekplaat  12 modules

 

b b

 

13944

 

18 modules

 

b

 

13945

 

geperforeerde basisplaat 150 x 250 mm 

 

b b b

 

13941

 

voor elektrische aansluiting
klemmenstrooksteun voor mini-kast 4 modules

 

b

 

13361

 

6 modules

 

b

 

13362

 

8 modules

 

b

 

13363

 

12 modules

 

b

 

13364

 

klemmenstrooksteun 
voor kast

op blokjes 8 modules

 

b b b

 

13925

 

12 modules

 

b b b b b b

 

13597

 

18 modules

 

b b b b b b

 

13598

 

op chassis 12 modules

 

b b b b b b

 

13599

 

18 modules

 

b b b b b b

 

13595

 

geïsoleerde klemmenstroken 4 gaten

 

b b b b b b b b b

 

13575

 

8 gaten

 

b b b b b b b

 

13576

 

16 gaten

 

b b b b b b

 

13577

 

22 gaten

 

b b b b b b

 

13578

 

32 gaten

 

b b b b b b

 

13579

 

beschermkap IP2 groen 4 gaten

 

b b b b b b b b b

 

13581

 

8 gaten

 

b b b b b b b

 

13582

 

16, 22 en 32 gaten

 

b b b b b b

 

13583

 

rood 4 gaten

 

b b b b b b b b b

 

13588

 

8 gaten

 

b b b b b b b

 

13584

 

16, 22 en 32 gaten

 

b b b b b b

 

13585

 

blauw 4 gaten

 

b b b b b b b b b

 

13589

 

8 gaten

 

b b b b b b b

 

13586

 

16, 22 en 32 gaten

 

b b b b b b

 

13587

 

zakje nippels met verschillende diameters

 

b b b b b b b b b

 

14190

 

wartel PG11

 

b b b b b b b b

 

83992

 

PG13,5

 

b

 

83993

 

PG16

 

b b b b b b b b b

 

83994

 

PG21

 

b b b b b b b b b

 

83995

 

PG29

 

b b b b b b

 

83996

 

PG36

 

b b b b b b

 

83997

 

bedradingsbevestigingsband (set van 5)

 

b b b b b b b b b

 

13946

 

voor identificatie
zelfklevende symbolen gewone 

 

b b b b b b b b

 

13735

 

speciale

 

b b b b b b b b

 

13736

 

zelfklevende bladen voor SISmarker-afdrukken

 

b b b b b b b b

 

13260

 

voor de beveiliging van de kast
verzegelkit

 

b b b b b b b b b

 

13947

 

slot met sleutel

 

b b b b b b b b

 

13948

 

invoegstuk driehoekig

 

 

 

b b b b b b b b

 

13949

 

vierkant

 

 

 

b b b b b b b b

 

13950

 

Praktische raadgevingen: 
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A

 

A307

Inleiding

 

Het gamma industriële stopcontacten is voornamelijk bestemd voor installatiewerken en is 
geschikt voor alle omgevingen: tertiaire sectoren, bouwwerven, ambachtelijke sector, landbouw, 
zowel binnen als buiten gebouwen. Hun elektrische en mechanische kenmerken voldoen aan de 
internationale normen IEC 309-1 en 2.

 

Voordelen van CEE stopcontacten

 

Hoogwaardige techniek en prestatiegericht. De stopcontacten zijn zo ontworpen dat ze bestand 
zijn tegen agressieve omgevingen en chemicaliën:

 

v

 

 schokbestendigheid IK08,

 

v

 

 hoogwaardige kunststof,

 

v

 

 pennen en openingen van vernikkelde messing schroeven van roestvrij staal.

 

Vereenvoudigde installatie

 

De stopcontacten zijn geschikt voor alle configuraties:

 

v

 

 voor rechtstreekse bevestiging, voor bevestiging met functionele plaat op kasten met stopcon-
tacten of voor interface van de Kaedra-serie.

 

Betrouwbaar

 

De behuizing is gemaakt van technopolymeren met zeer goede technische eigenschappen op het 
gebied van mechanische, thermische en elektrische belasting, waardoor op elk ogenblik een 
uitstekende mechanische weerstand en een perfecte elektrische isolatie gewaarborgd zijn. De 
kwaliteit van het omhulsel staat garant voor een goede werking en een betere bedrijfscontinuïteit.

 

Bedradingssnelheid

 

Alle klemmen zijn uitgerust met onverliesbare kruiskopschroeven; deze schroeven zijn bij de 
levering losgedraaid zodat de geleiders gemakkelijker naar binnen gebracht kunnen worden en 
de bedrading sneller verloopt. De kabel wordt op zijn plaats gehouden in de stopcontacten door 
middel van een kabelklem met twee spanschroeven, die voorkomen dat op de klemmen gevaar-
lijke mechanische belastingen uitgeoefend worden.

 

Dichtheid

 

Voor de IP67-uitvoeringen voldoet de spanhuls aan de meest actuele maatstaven inzake ergono-
mie met het oog op een gemakkelijke bediening. Een neopreenpakking zorgt voor een perfecte 
dichtheid.

 

Kaedra

 

Stopcontacten CEE

 

Praktische raadgevingen: 
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Afmetingen: 
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A

 

A307

Inleiding

 

Het gamma industriële stopcontacten is voornamelijk bestemd voor installatiewerken en is 
geschikt voor alle omgevingen: tertiaire sectoren, bouwwerven, ambachtelijke sector, landbouw, 
zowel binnen als buiten gebouwen. Hun elektrische en mechanische kenmerken voldoen aan de 
internationale normen IEC 309-1 en 2.

 

Voordelen van CEE stopcontacten

 

Hoogwaardige techniek en prestatiegericht. De stopcontacten zijn zo ontworpen dat ze bestand 
zijn tegen agressieve omgevingen en chemicaliën:

 

v

 

 schokbestendigheid IK08,

 

v

 

 hoogwaardige kunststof,

 

v

 

 pennen en openingen van vernikkelde messing schroeven van roestvrij staal.

 

Vereenvoudigde installatie

 

De stopcontacten zijn geschikt voor alle configuraties:

 

v

 

 voor rechtstreekse bevestiging, voor bevestiging met functionele plaat op kasten met stopcon-
tacten of voor interface van de Kaedra-serie.

 

Betrouwbaar

 

De behuizing is gemaakt van technopolymeren met zeer goede technische eigenschappen op het 
gebied van mechanische, thermische en elektrische belasting, waardoor op elk ogenblik een 
uitstekende mechanische weerstand en een perfecte elektrische isolatie gewaarborgd zijn. De 
kwaliteit van het omhulsel staat garant voor een goede werking en een betere bedrijfscontinuïteit.

 

Bedradingssnelheid

 

Alle klemmen zijn uitgerust met onverliesbare kruiskopschroeven; deze schroeven zijn bij de 
levering losgedraaid zodat de geleiders gemakkelijker naar binnen gebracht kunnen worden en 
de bedrading sneller verloopt. De kabel wordt op zijn plaats gehouden in de stopcontacten door 
middel van een kabelklem met twee spanschroeven, die voorkomen dat op de klemmen gevaar-
lijke mechanische belastingen uitgeoefend worden.

 

Dichtheid

 

Voor de IP67-uitvoeringen voldoet de spanhuls aan de meest actuele maatstaven inzake ergono-
mie met het oog op een gemakkelijke bediening. Een neopreenpakking zorgt voor een perfecte 
dichtheid.

 

Kaedra

 

Stopcontacten CEE

 

Praktische raadgevingen: 
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A308

 

Inbouwbare CEE stop-
contacten

 

Functies

 

Ze worden in een basisplaat, bord of machine
ingebouwd voor de voeding van een apparaat
via een koppelstekker. Deze stopcontacten 
kunnen snel gemonteerd worden op de kasten
van het Kaedra-systeem.

 

Technische karakteristieken

 

�

 

 Beschermingsgraad volgens de norm 
IEC 60529:

 

v

 

 16 en 32 A    IP44 en IP 67

 

v

 

 63 en 125 A  IP67

 

�

 

 Beschermingsgraad tegen mechanische 
schokken volgens de norm EN 50 102 IK08.

 

�

 

 Brand- en hittebestendigheid volgens de
norm IEC 695-2-1: 850 °C.

 

�

 

 Materiaal:

 

v

 

 behuizing van zelfdovende techno-
polymeren,

 

v

 

 openingen van vernikkelde messing,

 

v

 

 gelijmde pakking,

 

v

 

 tappen en veren van roestvrij staal.

 

�

 

 Aansluitklemmen:

 

v

 

 onverliesbare en volledig losgedraaide
schroeven,

 

v

 

 maximale doorsnede van de geleiders: 

 

Huishoudelijke stop-
contacten

 

Functies

 

Ze zijn bedoeld om belastingen met stekkers 
van het huishoudelijke en gelijkaardige type 
met laagspanning te voeden. Ze zijn verkrijg-
baar in inbouwbare uitvoeringen en kunnen 
snel gemonteerd worden op de kasten van het
Kaedra-systeem.

 

Technische karakteristieken

 

�

 

 Beschermingsgraad volgens de norm
IEC 60529:

 

v

 

 10/16 A    IP 55.

 

�

 

 Beschermingsgraad tegen mechanische
schokken volgens de norm EN 50 102: IK07.

 

�

 

 Brand- en hittebestendigheid volgens de
norm IEC 695-2-1: 850 °C.

 

�

 

 Materiaal:

 

v

 

 behuizing van zelfdovende techno-
polymeren,

 

v

 

 kleur RAL 7035, blauw of zwart

 

v

 

 gelijmde pakking,

 

v

 

 tappen en veren van roestvrij staal.

 

In Soepele kabels, stijve kabels en
kabelstrengen

16 A 1 tot 4 mm

 

2

 

32 A 4 tot 10 mm

 

2

 

63 A 6 tot 25 mm

 

2

 

125 A 16 tot 70 mm

 

2

 

Keuzetabel CEE stopcontacten

Keuzetabel huishoudelijke stopcontacten

 

Nominale stroom Aantal polen Nominale 
spanning 

Afmeting Referentie IP 55

10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Praktische raadgevingen: 
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A308

 

Inbouwbare CEE stop-
contacten

 

Functies

 

Ze worden in een basisplaat, bord of machine
ingebouwd voor de voeding van een apparaat
via een koppelstekker. Deze stopcontacten 
kunnen snel gemonteerd worden op de kasten
van het Kaedra-systeem.

 

Technische karakteristieken

 

�

 

 Beschermingsgraad volgens de norm 
IEC 60529:

 

v

 

 16 en 32 A    IP44 en IP 67

 

v

 

 63 en 125 A  IP67

 

�

 

 Beschermingsgraad tegen mechanische 
schokken volgens de norm EN 50 102 IK08.

 

�

 

 Brand- en hittebestendigheid volgens de
norm IEC 695-2-1: 850 °C.

 

�

 

 Materiaal:

 

v

 

 behuizing van zelfdovende techno-
polymeren,

 

v

 

 openingen van vernikkelde messing,

 

v

 

 gelijmde pakking,

 

v

 

 tappen en veren van roestvrij staal.

 

�

 

 Aansluitklemmen:

 

v

 

 onverliesbare en volledig losgedraaide
schroeven,

 

v

 

 maximale doorsnede van de geleiders: 

 

Huishoudelijke stop-
contacten

 

Functies

 

Ze zijn bedoeld om belastingen met stekkers 
van het huishoudelijke en gelijkaardige type 
met laagspanning te voeden. Ze zijn verkrijg-
baar in inbouwbare uitvoeringen en kunnen 
snel gemonteerd worden op de kasten van het
Kaedra-systeem.

 

Technische karakteristieken

 

�

 

 Beschermingsgraad volgens de norm
IEC 60529:

 

v

 

 10/16 A    IP 55.

 

�

 

 Beschermingsgraad tegen mechanische
schokken volgens de norm EN 50 102: IK07.

 

�

 

 Brand- en hittebestendigheid volgens de
norm IEC 695-2-1: 850 °C.

 

�

 

 Materiaal:

 

v

 

 behuizing van zelfdovende techno-
polymeren,

 

v

 

 kleur RAL 7035, blauw of zwart

 

v

 

 gelijmde pakking,

 

v

 

 tappen en veren van roestvrij staal.

 

In Soepele kabels, stijve kabels en
kabelstrengen

16 A 1 tot 4 mm

 

2

 

32 A 4 tot 10 mm

 

2

 

63 A 6 tot 25 mm

 

2

 

125 A 16 tot 70 mm

 

2

 

Keuzetabel CEE stopcontacten

Keuzetabel huishoudelijke stopcontacten

 

Nominale stroom Aantal polen Nominale 
spanning 

Afmeting Referentie IP 55

10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Praktische raadgevingen: 
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A308

 

Inbouwbare CEE stop-
contacten

 

Functies

 

Ze worden in een basisplaat, bord of machine
ingebouwd voor de voeding van een apparaat
via een koppelstekker. Deze stopcontacten 
kunnen snel gemonteerd worden op de kasten
van het Kaedra-systeem.

 

Technische karakteristieken

 

�

 

 Beschermingsgraad volgens de norm 
IEC 60529:

 

v

 

 16 en 32 A    IP44 en IP 67

 

v

 

 63 en 125 A  IP67

 

�

 

 Beschermingsgraad tegen mechanische 
schokken volgens de norm EN 50 102 IK08.

 

�

 

 Brand- en hittebestendigheid volgens de
norm IEC 695-2-1: 850 °C.

 

�

 

 Materiaal:

 

v

 

 behuizing van zelfdovende techno-
polymeren,

 

v

 

 openingen van vernikkelde messing,

 

v

 

 gelijmde pakking,

 

v

 

 tappen en veren van roestvrij staal.

 

�

 

 Aansluitklemmen:

 

v

 

 onverliesbare en volledig losgedraaide
schroeven,

 

v

 

 maximale doorsnede van de geleiders: 

 

Huishoudelijke stop-
contacten

 

Functies

 

Ze zijn bedoeld om belastingen met stekkers 
van het huishoudelijke en gelijkaardige type 
met laagspanning te voeden. Ze zijn verkrijg-
baar in inbouwbare uitvoeringen en kunnen 
snel gemonteerd worden op de kasten van het
Kaedra-systeem.

 

Technische karakteristieken

 

�

 

 Beschermingsgraad volgens de norm
IEC 60529:

 

v

 

 10/16 A    IP 55.

 

�

 

 Beschermingsgraad tegen mechanische
schokken volgens de norm EN 50 102: IK07.

 

�

 

 Brand- en hittebestendigheid volgens de
norm IEC 695-2-1: 850 °C.

 

�

 

 Materiaal:

 

v

 

 behuizing van zelfdovende techno-
polymeren,

 

v

 

 kleur RAL 7035, blauw of zwart

 

v

 

 gelijmde pakking,

 

v

 

 tappen en veren van roestvrij staal.

 

In Soepele kabels, stijve kabels en
kabelstrengen

16 A 1 tot 4 mm

 

2

 

32 A 4 tot 10 mm

 

2

 

63 A 6 tot 25 mm

 

2

 

125 A 16 tot 70 mm

 

2

 

Keuzetabel CEE stopcontacten
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Nominale stroom Aantal polen Nominale 
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Keuzetabel voor huishoudelijke stopcontacten

Gelijkstroom Aantal polen Nominale spanning Afmetingen Bescherming Referenties

10/16 A 2P + 

 

A308

 

Prises CEE encastrable

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à être encastrées dans 
une platine, un tableau ou une machine pour 
permettre l’alimentation d’un appareil par une 
fiche mobile. Ces prises peuvent être rapide-
ment montées sur des coffrets du système 
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 16 et 32 A    IP44 et IP 67

 

 63 et 125 A  IP67

 

 Degré de protection contre les impacts mé-
caniques selon norme EN 50 102: IK08

 

 Tenue au feu et à une chaleur anormale
selon la norme CEI 695-2-1: 850°C

 

 Matériel:

 

 boite en technopolymère auto-extinguible,

 

 alvéoles en laiton nickelé,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

 Bornes de connexion:

 

 vis imperdables et complètement desser-
rées, 

 

 section maximale des conducteurs: 

 

Prises domestiques

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à l’alimentation à basse
tension des charges munies de fiche de
type domestique et similaire.
Elles sont disponibles dans les versions
encastrables et peuvent être rapidement
montées sur des coffrets du système
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 10/16 A    IP 65.

 

 Degré de protection contre les impacts
mécaniques selon norme EN 50 102: IK07.

 

 Tenue au feu et à une chaleur
anormale selon la norme CEI 695-2-1:
850°C.

 

 Matériel:

 

 boîte en technopolymère auto-extinguible,

 

 couleur Ral 7035, bleu ou noire,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

In Cables flexibles, rigides et toronnés
16 A 1 à 4 mm

 

2

 

32 A 4 à 10 mm

 

2

 

63 A 6 à 25 mm

 

2

 

125 A 16 à 70 mm

 

2

 

Tableau de choix prises CEE

Tableau de choix prises domestiques

 

courant nominal nombre pôles tension nominale dimension références IP 55
10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321
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250 V 65 x 85 IP65 81140

10/16 A 2P + 

 

A308

 

Prises CEE encastrable

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à être encastrées dans 
une platine, un tableau ou une machine pour 
permettre l’alimentation d’un appareil par une 
fiche mobile. Ces prises peuvent être rapide-
ment montées sur des coffrets du système 
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 16 et 32 A    IP44 et IP 67

 

 63 et 125 A  IP67

 

 Degré de protection contre les impacts mé-
caniques selon norme EN 50 102: IK08

 

 Tenue au feu et à une chaleur anormale
selon la norme CEI 695-2-1: 850°C

 

 Matériel:

 

 boite en technopolymère auto-extinguible,

 

 alvéoles en laiton nickelé,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

 Bornes de connexion:

 

 vis imperdables et complètement desser-
rées, 

 

 section maximale des conducteurs: 

 

Prises domestiques

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à l’alimentation à basse
tension des charges munies de fiche de
type domestique et similaire.
Elles sont disponibles dans les versions
encastrables et peuvent être rapidement
montées sur des coffrets du système
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 10/16 A    IP 65.

 

 Degré de protection contre les impacts
mécaniques selon norme EN 50 102: IK07.

 

 Tenue au feu et à une chaleur
anormale selon la norme CEI 695-2-1:
850°C.

 

 Matériel:

 

 boîte en technopolymère auto-extinguible,

 

 couleur Ral 7035, bleu ou noire,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

In Cables flexibles, rigides et toronnés
16 A 1 à 4 mm

 

2

 

32 A 4 à 10 mm

 

2

 

63 A 6 à 25 mm

 

2

 

125 A 16 à 70 mm

 

2

 

Tableau de choix prises CEE

Tableau de choix prises domestiques

 

courant nominal nombre pôles tension nominale dimension références IP 55
10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Kaedra

 

Prises CEE

 

Coffrets modulaires
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250 V 50 x 50 IP54 PKN51B

10/16 A 2P + 

 

A308

 

Prises CEE encastrable

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à être encastrées dans 
une platine, un tableau ou une machine pour 
permettre l’alimentation d’un appareil par une 
fiche mobile. Ces prises peuvent être rapide-
ment montées sur des coffrets du système 
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 16 et 32 A    IP44 et IP 67

 

 63 et 125 A  IP67

 

 Degré de protection contre les impacts mé-
caniques selon norme EN 50 102: IK08

 

 Tenue au feu et à une chaleur anormale
selon la norme CEI 695-2-1: 850°C

 

 Matériel:

 

 boite en technopolymère auto-extinguible,

 

 alvéoles en laiton nickelé,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

 Bornes de connexion:

 

 vis imperdables et complètement desser-
rées, 

 

 section maximale des conducteurs: 

 

Prises domestiques

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à l’alimentation à basse
tension des charges munies de fiche de
type domestique et similaire.
Elles sont disponibles dans les versions
encastrables et peuvent être rapidement
montées sur des coffrets du système
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 10/16 A    IP 65.

 

 Degré de protection contre les impacts
mécaniques selon norme EN 50 102: IK07.

 

 Tenue au feu et à une chaleur
anormale selon la norme CEI 695-2-1:
850°C.

 

 Matériel:

 

 boîte en technopolymère auto-extinguible,

 

 couleur Ral 7035, bleu ou noire,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

In Cables flexibles, rigides et toronnés
16 A 1 à 4 mm

 

2

 

32 A 4 à 10 mm

 

2

 

63 A 6 à 25 mm

 

2

 

125 A 16 à 70 mm

 

2

 

Tableau de choix prises CEE

Tableau de choix prises domestiques

 

courant nominal nombre pôles tension nominale dimension références IP 55
10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Kaedra

 

Prises CEE

 

Coffrets modulaires
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250 V 50 x 50 IP54 PKS51B *

* Wandstopcontact met aarding (type Shuko)

IP65 IP54
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Index per referentie

13135 40 / 43
13136 38 / 39 / 40 / 43
13137 43
13138 38 / 39 / 40 / 43
13143 40 / 43
13150 36 / 40
13151 36 / 40
13152 36 / 40
13153 36 / 40
13154 36 / 40
13155 36 / 40
13156 36 / 40
13157 36 / 40
13160 36 / 40
13161 36 / 40
13162 36 / 40
13163 36 / 40
13164 36 / 41
13165 36 / 41
13166 36 / 41
13167 36 / 41
13168 36 / 41
13170 36 / 41
13171 36 / 41
13172 36 / 41
13173 36 / 41
13174 36 / 41
13260 43
13361 43
13362 43
13363 43
13575 43
13576 43
13577 43
13578 43
13581 43
13582 43
13583 43
13584 43
13585 43
13586 43
13588 43
13589 43
13597 43
13598 43
13599 43
13735 43
13934 10 / 12 / 43
13936 43
13939 43
13940 43
13941 43
13944 43
13946 43
13949 43
13950 43
13956 36 / 37
13957 36 / 37
13958 36 / 37
13959 36 / 37

 Ref.        Pag.                    Ref.                      Pag.                   Ref.                    Pag.    

13960 36 / 37
13962 36 / 37
13963 36 / 37
13964 36 / 37
13965 36 / 37
13966 36 / 37
13967 36 / 37
13968 36 / 37
13970 36 / 38
13971 36 / 38
13972 36 / 38
13973 36 / 39
13974 36 / 39
83992 43
83993 43
83994 43
83995 43
83996 43
ENN05001 15 / 6 / 7
ENN05002 15 / 6 / 7
ENN05003 16 / 6 / 7
ENN05004 15 / 6 / 7
ENN05005 16 / 6 / 7
ENN05007 17 / 6 / 7
ENN05010 18 / 6 / 7
ENN05013 19 / 6 / 7
ENN05017 20 / 6 / 7
ENN05019 21 / 6 / 7
ENN05021 15 / 6 / 7
ENN05022 15 / 6 / 7
ENN05023 16 / 6 / 7
ENN05024 15 / 6 / 7
ENN05025 16 / 6 / 7
ENN05032 15 / 6 / 7
ENN05044 15 / 6 / 8
ENN05045 16 / 6 / 8
ENN05047 17 / 6 / 8
ENN05050 18 / 6 / 8
ENN05053 19 / 6 / 8
ENN05057 20 / 6 / 8
ENN05059 21 / 6 / 8
ENN05064 15 / 6 / 8
ENN05065 16 / 6 / 8
ENN05072 15 / 6 / 7
ENN05082 15 / 6 / 8
ENN05083 16 / 6 / 8
ENN05084 15 / 6 / 8
ENN05085 16 / 6 / 8
ENN05087 17 / 6 / 8
ENN05090 18 / 6 / 8
ENN05093 19 / 6 / 8
ENN05097 20 / 6 / 8
ENN05099 21 / 6 / 8
ENN05164 15 / 6 / 9
ENN05165 16 / 6 / 9
ENN05167 17 / 6 / 9
ENN05174 15 / 6 / 9
ENN05175 16 / 6 / 9
ENN05177 17 / 6 / 9
ENN05204 15 / 6 / 7

ENN05205 16 / 6 / 7
ENN08131 10 / 12
ENN08132 10 / 12
ENN08156 10 / 12
ENN08157 10 / 12
ENN08158 10 / 12
ENN08159 10 / 12
ENN08162 10 / 12
ENN08167 10 / 12 / 26 / 29
ENN08241 10 / 13
ENN08271 14
ENN08276 14
ENN40316 26 / 27
ENN40320 26 / 27
ENN40325 26 / 27
ENN40332 26 / 27
ENN40340 26 / 27
ENN40350 26 / 27
ENN40363 26 / 27
ENN40416 26 / 27
ENN40420 26 / 27
ENN40425 26 / 27
ENN40432 26 / 27
ENN40516 26 / 27
ENN40520 26 / 27
ENN40525 26 / 27
ENN40532 26 / 27
ENN40616 26 / 27
ENN40620 26 / 27
ENN40625 26 / 27
ENN40632 26 / 27
ENN40640 26 / 27
ENN40650 26 / 27
ENN40663 26 / 27
ENN41316 26 / 28
ENN41320 26 / 28
ENN41325 26 / 28
ENN41332 26 / 28
ENN41340 26 / 28
ENN41350 26 / 28
ENN41363 26 / 28
ENN41916 26 / 28
ENN41920 26 / 28
ENN41925 26 / 28
ENN42316 26 / 28
ENN42320 26 / 28
ENN42325 26 / 28
ENN42916 26 / 28
ENN42920 26 / 28
ENN42925 26 / 28
ENN43316 26 / 28
ENN43320 26 / 28
ENN43325 26 / 28
ENN43332 26 / 28
ENN43340 26 / 28
ENN43350 26 / 28
ENN43363 26 / 28
ENN43916 26 / 28
ENN43920 26 / 28
ENN43925 26 / 28
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Index per referentie

 Ref.        Pag.                    Ref.                      Pag.                   Ref.                    Pag.    

ENN44316 26, 28
ENN44320 26, 28
ENN44325 26, 28
ENN44916 26, 28
ENN44920 26, 28
ENN44925 26, 28
ENN45020 26, 29
ENN45025 26, 29
ENN45116 26, 29
ENN45120 26, 29
ENN45125 26, 29
ENN45126 26, 29
ENN45816 26, 29
ENN45820 26, 29
ENN45825 26, 29
ENN45920 26, 29
ENN45925 26, 29
ENN46016 26, 28
ENN46020 26, 28
ENN46025 26, 28
ENN46104 32
ENN46105 32
ENN46109 32
ENN46150 23, 26, 32
ENN46220 31
ENN46222 31
ENN46225 31
ENN46902 31
ENN46904 31
ENN46906 31
ENN46908 31
ENN46910 31
ENN46914 31
ENN46916 31
ENN46918 31
ENN46919 31
ENN46920 31
ENN46925 31
ENN46927 31
ENN46939 31
ENN46942 31
ENN46952 31
ENN46954 31
ENN46956 31
ENN46958 31
ENN46960 31
ENN46964 31
ENN46966 31
ENN46968 31
ENN46969 31
ENN46970 31
ENN46974 31
ENN46975 31
ENN46976 31
ENN46977 31
ENN46978 31
ENN47922 22, 23, 26
ENN47930 26, 29
ENN47933 29
ENN47935 26, 29

ENN47939 26, 29
ENN47942 22, 23, 26
ENN47960 26, 29
ENN47962 22, 23, 26
ENN47963 29
ENN47965 26, 29
ENN47992 22, 23, 26
ENN47994 23, 26
ENN47995 23, 26
ENN47996 23, 26
ENN47998 23, 26
ENN48861 10, 12
ENN48934 26, 29
ENN48935 26, 29
ENN49316 26, 27
ENN49320 26, 27
ENN49325 26, 27
ENN49416 26, 27
ENN49420 26, 27
ENN49425 26, 27
ENN49516 26, 27
ENN49520 26, 27
ENN49525 26, 27
ENN49616 26, 27
ENN49620 26, 27
ENN49625 26, 27
ENN94442 23, 26
ENN94462 23, 26
ENN94492 23, 26
IMT34000 10, 13
IMT34001 10, 13
IMT34002 10, 13
IMT34003 10, 13
IMT34004 10, 13
IMT34005 10, 13
IMT34006 10, 13
IMT34007 10, 13
IMT34008 10, 13
IMT34009 13
IMT36089 10, 13
IMT36150 10, 11
IMT36151 10, 11
IMT36152 10, 11
IMT36153 10, 11
IMT36154 10, 11
IMT36155 10, 11
IMT36156 10, 11
IMT36157 10, 11
IMT36158 10, 11
IMT36159 10, 11
IMT36160 10, 11
IMT36161 10, 11
IMT36162 10, 11
IMT36163 10, 11
IMT36164 10, 11
IMT36165 10, 11
IMT36166 10, 11
IMT36167 10, 11
IMT36168 10, 11
IMT36169 10, 11

IMT36170 10, 11
IMT36171 10, 11
IMT36172 10, 12
IMT36173 10, 12
IMT36179 10, 12
IMT36180 10, 12
IMT36181 10, 12
IMT36182 10, 12
IMT36183 10, 12
IMT36184 10, 12
IMT36185 10, 12
ISM71071 10, 12
ISM71072 10, 12
ISM71073 10, 12
ISM71074 10, 12
ISM71501 10, 11
ISM71502 10, 11
ISM71503 10, 11
ISM71504 10, 11
ISM71505 10, 11
ISM71506 10, 11
NSYAEFTB 10
NSYAMRD11155TB 14
NSYAMRD11357TB 14
NSYAMRD16155TB 14
NSYAMRD16357TB 14
NSYAMRD19155TB 14
NSYAMRD19357TB 14
NSYAMRD24155TB 14
NSYAMRD24357TB 14
NSYAMRD29155TB 14
NSYAMRD29357TB 14
NSYAMRD34155TB 14
NSYAMRD34357TB 14
WDE0000010 10, 13
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Nota’s
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Schneider Electric nv/sa De in dit document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen of 
wijzigingen ondergaan op technisch gebied dan wel op de manier waarop ze  
worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel 
worden beschouwd.
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