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Servis sürekliliğinde
bir adım ileri

Ana haberleşme protokolleri

Gelişmiş koruma, ölçüm, 
izleme fonksiyonları

Gelişmiş hata yönetimi

Servis sürekliliği

Enerji verimliliği

Ethernet

• TeSys T motor yönetim sistemi tek faz veya üç fazlı 810A’e kadar motorların koruma, ölçüm, ve izlenmesi.
•  Ana haberleşme protokollerine bağlantı Modbus, Profibus DP, CANOpen, DeviceNet, ve Ethernet
•  Gelişmiş hata yönetimi, istatistiki, ve geçmiş bilgilere erişim
•  Önceden tanımlanmış operasyon modları veya tanımlanabilir modlarla çalışma
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TeSys ile Güç koruma
ve kontrolü

TeSys Seçim Rehberi

Yenilikçi Güvenilir Güvenli

TeSys ile Güç Koruma
ve Kontrol

Motor yolverici global lideri

TeSys İleri Seviye 
Yolverme Çözümleri

LUCB or LUCD.. LUCM LR97D LT47 LT3 LTMR

32 A’e kadar 38 A’e kadar 65 A’e kadar 810 A’e kadar

Koruma fonksiyonları

Kısa devre koruma dahili dahili ek koruma ürünü ile

Aşırı ısınmanın sebepleri

Hafif aşırı yük

Kilitlenmiş rotor

Yüksüz çalışma LUF-V2 ile

Besleme faz hatası

Havalandırma hatası Problar ile

Anormal sıcaklık yükselmesi Problar ile

Mil yataklanması Problar ile

Yalıtım hatası

Korumalı başlama zamanı

Zorlu koşullar Problar ile

Voltaj değişimi

Frekans dalgalanması

Makina uyarımının kaybı

Gerilim koruma

Ölçüm, istatistik ve geçmiş bilgileri

I/O yönetimi

Motor yolverici yönetimi

Kontrol modu

Hata modu

Yük paylaşımı

Ethernet

Profibus

Modbus

CanOpen

Devicenet

Haberleşme fonksiyonları:



DF

Termik akım Ith (A) 25 32 50 125

Kartuş sigortalar 8x32 10x38 14x51 22x58

1 kutup DF81 DF101 DF141 DF221

Sigorta yuvaları 2 kutup DF82 DF102 DF142 DF222

3 kutup DF83 DF103 DF143 DF223

 
Termik akım Ith (A) 12 20 12 20 25 32 40 63 80 125 175

  Vario standart uygulamalar için Vario yüksek performanslı uygulamalar için

Vario

Ana şalter
Kapı montaj Ø 22.5 montaj  VBDN12 VBDN20 VBD02 VBD01 VBD0 VBD1 VBD2

4 vida ile montaj VBF02 VBF01 VBF0 VBF1 VBF2 VBF3 VBF4 VBF5 VBF6

Emniyet şalteri

Pano içi montaj Ø 22.5 montaj  VCCDN12 VCCDN20 VCCD02 VCCD01 VCCD0 VCCD1 VCCD2

4 vida ile montaj VCCF02 VCCF01 VCCF0 VCCF1 VCCF2 VCCF3 VCCF4 VCCF5 VCCF6

Kapı montaj Ø 22.5 montaj  VCDN12 VCDN20 VCD02 VCD01 VCD0 VCD1 VCD2

4 vida ile montaj VCF02 VCF01 VCF0 VCF1 VCF2 VCF3 VCF4 VCF5 VCF6

Kontaktör Termik-
manyetik 
devre kesici

Manyetik 
devre kesici

Yük 
ayırıcılar

Termik röle Kompakt 
yolverici

Ana / emniyet 
şalterleri

Silindirik 
sigorta 
yuvaları

Ürün ailesi TeSys 
K, D, F

TeSys GV TeSys GV.L TeSys GS TeSys K, D, F TeSys U TeSys Vario TeSys DF

Ürün referans başlangıcı LC GV GV.L GS LR LU V DF

Motor yolverme - 4 fonksiyon:

Bağlantı kesme

Kısa devre koruma

Aşırı termik akım koruma

Kontrol

Motor yolvericinizi 
oluşturun!

TeSys Standart Motor 
Yolverici Çözümleri

Bobin Voltajı AC LC1K..b b AC LC1D..b b

 DC LP1K..b b DC LC1D..b b

 DC Düşük tüketim (1.8W) LP4K..b b               DC Düşük tüketim (2.4W) LC1D..b b

 1NO/1NC dahili yardımcı kontak ..b b  kısma yukarıdaki tabloda karşılığı gelen gerilim ile tamamlayınız 1NO+1NC dahili yardımcı kontak ..b b  kısma yukarıdaki tabloda karşılığı gelen gerilim ile tamamlayınız

Kesme kapasitesi Icu/400 V 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA

Termik-manyetik devre kesici GV2P06 GV2P07 GV2P08 GV2P10 GV2P14 GV2P14 GV2P16

Döner kurma kolu ile kumanda

Kesme kapasitesi Icu/400 V 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 15 KA

Termik-manyetik devre kesici GV2ME06 GV2ME07 GV2ME08 GV2ME10 GV2ME14 GV2ME14 GV2ME16

Buton kontrolü

Kesme kapasitesi Icu/400 V 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 15 KA

Manyetik devre kesici GV2LE06 GV2LE07 GV2LE08 GV2LE10 GV2LE14 GV2LE14 GV2LE16

Mandal buton ile kontrol

Kesme kapasitesi Icu/400 V 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA

Manyetik devre kesici GV2L06 GV2L07 GV2L08 GV2L10 GV2L14 GV2L14 GV2L16

Döner kurma kolu ile kumanda

Termik röle

Sınıf 10A LR2K0306 LR2K0308 LR2K0310 LR2K0312 LR2K0314 LR2K0316 LR2K0321

Sınıf 20

Total Kordinasyon TeSys U Kompakt motor yolvericiler (Icu=50kA, 400V)
Kompakt yolverici

Baz Ünite LUB12 LUB12 LUB12 LUB12 LUB12 LUB12 LUB12

Kontrol Ünitesi LUCA1X NN LUCA05 NN LUCA05 NN LUCA12 NN LUCA12 NN LUCA12 NN LUCA12 NN

100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 50 KA 50 KA 50 KA 70 KA 70 KA 70 KA 70 KA

GV2P06 GV2P07 GV2P08 GV2P10 GV2P14 GV2P14 GV2P16 GV3P18 GV3P25 GV3P25 GV3P32 GV3P40 GV3P50 GV3P65 GV7RS80 GV7RS100 GV7RS150 GV7RS150

Mandal buton ile kontrol

100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 15 KA 15 KA 15 KA 15 KA 15 KA 50 KA 50 KA 50 KA 15 KA 35 KA 35 KA 35 KA

GV2ME06 GV2ME07 GV2ME08 GV2ME10 GV2ME14 GV2ME14 GV2ME16 GV2ME20 GV2ME21 GV2ME22 GV2ME32 GV3P40 GV3P50 GV3P65 GV3ME80 GV7RE100 GV7RE150 GV7RE150

Döner kurma kolu ile kumanda

100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 15 KA 15 KA 15 KA 15KA 15 KA 50 KA 50 KA 50 KA 70 KA 70 KA 70 KA 70 KA

GV2LE06 GV2LE07 GV2LE08 GV2LE10 GV2LE14 GV2LE14 GV2LE16 GV2LE20 GV2LE22 GV2LE22 GV2LE32 GV3L40 GV3L50 GV3L65 NS80HMA NSX100HMA NSX160HMA NSX160HMA

Döner kurma kolu ile kumanda

100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 100 KA 50 KA 50 KA 50 KA 25 KA 50 KA 50 KA 50 KA

GV2L06 GV2L07 GV2L08 GV2L10 GV2L14 GV2L14 GV2L16 GV2L20 GV2L22 GV3L25 GV3L32 GV3L40 GV3L50 GV3L65 GK3EF80 NSX100NMA NSX160NMA NSX160NMA

LRD06 LRD07 LRD08 LRD10 LRD12 LRD14 LRD16 LRD21 LRD22 LRD22 LRD32 LRD3363 LRD3365 LRD4367 LRD4369

LRD325 LRD332 LRD340 LRD350 LRD365 LR9D5369 LR9D5369

LRD1508 LRD1510 LRD1512 LRD1514 LRD1516 LRD1521 LRD1522 LRD1522 LRD1532

LRD325L LRD332L LRD340L LRD350L LRD365L LR2D3563 LR9D5569 LR9D5569

Total kordinasyon TeSys U kompakt motor yolvericiler ( Icu = 50kA,400V)

LUB12 LUB12 LUB12 LUB12 LUB12 LUB12 LUB12 LUB32 LUB32 LUB32 LUB32

LUCA1X NN LUCA05 NN LUCA05 NN LUCA12 NN LUCA12 NN LUCA12 NN LUCA12 NN LUCA18 NN LUCA32 NN LUCA32 NN LUCA32 NN

Motor gücü AC3  0.37…0.55 kW 0.75 kW 1.1…1.5 kW 2.2 kW 3 kW 4 kW 5.5 kW 7.5 kW

TeSys K mini Kontaktörler
Ie max. AC3 (Ue ≤ 440 V) 6 A 6 A 6 A 6 A 9 A 9 A 12 A 16A

Ie AC1 (q < 60°C) 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20 A 20A

Kontaktör LC1K06 b b LC1K06 b b LC1K06 b b LC1K06 b b LC1K09 b b LC1K09 b b LC1K12 b b LC1K16 b b

Nominal çalışma gerilimi 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V

Nominal yalıtım gerilimi 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V

Ortam sıcaklığı (-25 to + 50)˚C (-25 to + 50)˚C (-25 to + 50)˚C (-25 to + 50)˚C (-25 to + 50)˚C (-25 to + 50)˚C (-25 to + 50)˚C (-25 to + 50)˚C

Nominal kapama kapasitesi (440V) 110A 110A 110A 110A 110A 110A 144A 160A

Nominal açma kapasitesi (440V) 110A 110A 110A 110A 110A 110A 110A 110A

0.37…0.55 kW 0.75 kW 1.1…1.5 kW 2.2 kW 3 kW 4 kW 5.5 kW 7.5 kW 9 kW 11 kW 15 kW 18.5 kW 18.5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW 75 kW

TeSys D Kontaktör  
9 A 9 A 9 A 9 A 9 A 9 A 12 A 18 A 25 A 25 A 32 A 38 A 40 A 50 A 65 A 80 A 95 A 115 A 150 A

25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 32 A 40 A 40 A 50 A 50 A 60 A 80 A 80 A 125 A 125 A 200 A 200 A

LC1D09 b b LC1D09 b b LC1D09 b b LC1D09 b b LC1D09 b b LC1D09 b b LC1D12 b b LC1D18 b b LC1D25 b b LC1D25 b b LC1D32 b b LC1D38 b b LC1D40A b b LC1D50A b b LC1D65A b b LC1D80$ LC1D95$ LC1D115$ LC1D150 b b

90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 200 kW 250 kW 315 kW 400 kW

TeSys F Kontaktörler
185 A 225 A 265 A 330 A 400 A 500 A 630 A 800 A

275 A 280 A 300 A 360 A 430 A 580 A 850 A 850 A

LC1F185 LC1F225 LC1F265 LC1F330 LC1F400 LC1F500 LC1F630 LC1F800

1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V

1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V 1000V

(-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C

1850A 2250A 2650A 3300A 4000A 5000A 6300A 8000A

1480A 1800A 2120A 2640A 3200A 4000A 5040A 6400A

400 kW 500 kW 630 kW 800 kW 900 kW

TeSys B Kontaktörler (3)
800 A 1000 A 1500 A 1500 A 1800 A

800 A 1250 A 2000 A 2000 A 2750 A

LC1BL33#22 LC1BM33#22 LC1BP33#22 LC1BP33#22 LC1BR33#22

1000V 1000V 1000V 1000A 1000V

1000V 1000V 1000V 1000A 1000V

(-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C (-5 to + 55)˚C

10kA 10kA 15kA 15kA 18kA

10kA 10kA 15kA 15kA 16kA

70 KA 70 KA 70 KA 70 KA 70 KA 70 KA 70 KA 70 KA

GV7RS220 GV7RS220 NSX400H NSX400H NSX630H NSX630H NS800H NS800H

(1) (1) (1) (1) Micrologic 5.0 Micrologic 5.0

35 KA 35 KA 45 KA 45 KA 45 KA 45 KA 50 KA 50 KA

GV7RE220 GV7RE220 NSX400N NSX400N NSX630N NSX630N NS800N NS800N

(1) (1) (1) (1) Micrologic 5.0 Micrologic 5.0

70 KA 70 KA 70 KA 70 KA 70 KA 70 KA 70 KA 70 KA

NSX250HMA NSX250HMA NSX400H NSX400H NSX630H NSX630H NS800H NS800H

Micrologic 1.3-M Micrologic 1.3-M Micrologic 1.3-M Micrologic 1.3-M (2) (2)

50 KA 50 KA 50 KA 50 KA 50 KA 50 KA 50 KA 50 KA

NSX250NMA NSX250NMA NSX400N NSX400N NSX630N NSX630N NS800N NS800N

Micrologic 1.3-M Micrologic 1.3-M Micrologic 1.3-M Micrologic 1.3-M (2) (2)

LRD10 + CT5A/5VA

LR9F5371 LR9F5371 LR9F7375 LR9F7375 LR9F7379 LR9F7379 LR9F7381

LR9F5571 LR9F5571 LR9F7575 LR9F7575 LR9F7579 LR9F7579 LR9F7579

70 KA 70 KA 70 KA 85 KA 85 KA

NS800H NS1000H NS1250H NS1600H NS2000H

Micrologic 5.0 Micrologic 5.0 Micrologic 5.0 Micrologic 5.0 Micrologic 5.0

50 KA 50 KA 50 KA 70 KA 70 KA

NS800N NS1000N NS1250N NS1600N NS2000N

Micrologic 5.0 Micrologic 5.0 Micrologic 5.0 Micrologic 5.0 Micrologic 5.0

70 KA 70 KA 70 KA 85 KA 85 KA

NS800H NS1000H NS1250H NS1600H NS2000H

(2) (2) (2) (2) (2)

50 KA 50 KA 50 KA 70 KA 70 KA

NS800N NS1000N NS1250N NS1600N NS2000N

(2) (2) (2) (2) (2)

(1) Gelişmiş motor koruması için Micrologic 2.3-M veya Micologic 6.3-M
(2) Micrologic 5.0 + Plug LR Off

(3) Daha detaylı bilgi için, TeSys B uygulamalarını internet sitemizden inceleyiniz: 
www.schneider-electric.com/tesys
(4) Diğer motor yolverici kombinasyonları için müşteri destek hattını arayınız

Yukarıdaki TeSys F kontaktör refereansları bobin içermez, bobin ve yardımcı kontak blokları ayrı sipariş edilmelidir.

Tip 1 Kordinasyon Tip 2 Kordinasyon

Kontaktör tipi Kontak yapısı Referans

TeSys D/F 1NO+1NC LADN11

TeSys D/F 2NO+2NC* LADN22

TeSys K 1NO+1NC LA1KN11

TeSys K 2NO+2NC* LA1KN22

Ürün uyumluluğu AC bobin referansı DC bobin referansı

 LC1F115, LC1F150  LX1FF*  LX4FF** 

 LC1F185, LC1F225  LX1FG*  LX4FG** 

 LC1F265, LC1F330  LX1FH*  LX4FH** 

 LC1F400 LX1FJ*  LX4FJ** 

 LC1F500 LX1FK*  LX4FK** 

 LC1F630 LX1FL*  LX4FL** 

 LC1F780 LX1FX*  LX4FX** $ 

 LC1F800 $$  LX4F8** 

TeSys F kontaktör bobin referansları

Tip Gerilim (V) 24 110 220 415

AC*

LC1F115--F225 - 110 220 415

LC1F400--780 - 110 220 415

LC1F265, LC1F330 1102 2202 3802

DC**

LC1F115--F330 024 110 220 -

LC1F400--F780 - 110 220

LC1F800 - FW MW

Bobin gerilim kodları

Yardımcı kontak blokları TeSys kontaktörler için

2NO+2NC yardımcı kontak bloğu düşük enerji 
tüketim bobinli kontaktörlerde kullanılamaz

*,** Gerilim değerlerini aşağıdaki tablodan tamamlayınız
$ Birbirine seri bağlanan çift bobin
$$  DC bobin (Ref:LX4F8**) ve doğrultucu (Ref: DR5TE40) ile kullanın

690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690A 690A 690A 690A

690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 690V 1000V 690V 690V 690V 690V 690V 1000A 1000A 1000A 1000A

(-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C (-5 to + 60)˚C

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 300A 450A 450A 550A 550A 800A 900A 1000A 1100A 1100A 1260A 1600A

250A 250A 250A 250A 250A 250A 250A 300A 450A 450A 550A 550A 800A 900A 1000A 1100A 1100A 1100A 1400A

bb $ bb bb NN #
AC AC DC 2.4W AC/DC AC 40/400

24 V B7 B5 BD BL B/BL

48 V E7 E5 ED EL ES

72 V SL ES

110 V F7 F5 FD  FU F

220 V M7 M5 MD FU M

230 V P7 P5 FU M

415 V N7 N5 V

TeSys K, D & Bar kontaktörler için
bobin gerilim tablosu


