








> Scheider-schakelaars
Interrupteurs-sectionneurs L

( - Ref. / Réf. Omschrijving / Description

9 R9S64225 2P 25A

. R9S64240 2P 40A
P

B R9S64263 2P 63A
_—r

f — R9S64425 4P 25A

R9S64440 4P 40A

R9S64463 4P 63A

. J

> Aansluitrails: vork en pin
Peignes : a fourche et a dent

( Ref. / Réf. Omschrijving / Description
R9XFH212 2P 12 modules horizontaal / horizontal
R9XFH218 2P 18 modules horizontaal / horizontal
R9XFH257 2P 57 modules horizontaal / horizontal
R9XFH312 3P 12 modules horizontaal / horizontal
R9XFH318 3P 18 modules horizontaal / horizontal
R9XFH357 3P 57 modules horizontaal / horizontal
R9XFH412 4P 12 modules horizontaal / horizontal
R9XFH418 4P 18 modules horizontaal / horizontal
R9XFH457 4P 57 modules horizontaal / horizontal
R9XFH518G 4P/2P 18 modules horizontaal / horizontal
R9XFH518 4P 18 modules horizontaal / horizontal
R9XFH557 4P 57 modules horizontaal / horizontal
R9XT20 Beschermingskap (20 st)

Cache dents (20 pc)

R9XE210 Eindkap aansluitrelais R9 2P (10 st)
Embouts pour peigne R9 2P (10 pc)

R9XE310 Eindkap aansluitrelais R93P (10 st)
Embouts pour peigne R9 3P (10 pc)

R9XE410 Eindkap aansluitrelais R9 4P (10 st)
Embouts pour peigne R9 4P (10 pc)

14910 Vertikaal aansluitrail 125 mm
Peigne vertical 125 mm

14911 Vertikaal aansluitrail 150 mm
Peigne vertical 150 mm
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> Aansluitkasten 25560
Coffrets de branchement 25560 Boxes

Uitgeruste aansluitmodule / Module de raccordement équipé
Ref. / Réf. Omschrijving / Description

BOX251971 Uitgeruste aansluitmodule 250 x 600
met scheider-schakelaar Tecos 125A
Module de raccordement 250 x 600 équipé
avec interrupteur sectionneur sous charge
Tecos 125A

Bevat 1 bodem uitgerust met 1 bevestigingsprofiel
L = 236 mm met Scheider-schakelaar,
1 deksel met opening voor vierpolige
Din automaat, 1 afdekplaatje L = 72 mm
voor deze opening, 6 onverliesbare
dekselschroeven, 2 kabelinvoertullen
max. D = 30 mm, 2 sets trekontlasting
max. D = 30 mm, 4 bodemdopjes
Comprend 1 socle équipé d’un profilé de fixation
L =236 mm avec interrupteur sectionneur,
couvercle avec ouverture pour disjoncteur
tétrapolaire, 1 plaque d’obturation
L =72 mm, 6 vis imperdables pour
fermeture du couvercle, 1 dispositif anti-
traction max. D = 30 mm, 2 dispositifs
anti-traction max. D = 30 mm, 4 bouchons
d’isolation

Afmetingen 250 x 600 x 108 mm
Encombrement

Meetmodules / Modules de comptage
Ref. / Réf. Omschrijving / Description

BOX253301 Meetmodule EDV N° 1
Module de comptage EDV N° 1

BOX253302 Meetmodule EDV N° 2
Module de comptage EDV N°2

BOX253303 Meetmodule EDV N° 3
Module de comptage EDV N°3

BOX253304 Meetmodule EDV N° 4
Module de comptage EDV N° 4
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> BOXplUS IﬂbOUV\/ (Kunststof, dubbel geisoleerd)
B OX ,O/ us encas tf e (Polycarbonate, double isolation) Boxes

( Volle deur / Porte opaque
Ref. / Réf. Omschrijving / Description
BOXPLUS13122 1 rij van / rangée de 13 modules
BOXPLUS13222 2 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS13322 3 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS13422 4 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS18122 1 rij van / rangée de 18 modules
BOXPLUS18222 2 rijen van / rangées de 18 modules
BOXPLUS18322 3 rijen van / rangées de 18 modules
L BOXPLUS18422 4 rijen van / rangées de 18 modules )
( Doorzichtige deur / Porte transparente
Ref. / Réf. Omschrijving / Description
BOXPLUS13221 2 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS13321 3 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS13421 4 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS18121 1 rij van / rangée de 18 modules
BOXPLUS18221 2 rijen van / rangées de 18 modules
BOXPLUS18321 3 rijen van / rangées de 18 modules
\_ BOXPLUS18421 4 rijen van / rangées de 18 modules )
> BOX p | us o p bO uw (Kunststof, dubbel geisoleerd)
BOXp [US en sa [/[[e (Polycarbonate, double isolation)
( Volle deur / Porte opaque
Ref. / Réf. Omschrijving / Description
BOXPLUS13112 1 rij van / rangée de 13 modules
BOXPLUS13212 2 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS13312 3 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS13412 4 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS18112 1 rij van / rangée de 13 modules
BOXPLUS18212 2 rrijen van / rangées de 18 modules
BOXPLUS18312 3 rijen van / rangées de 18 modules
\_ BOXPLUS18412 4 rijen van / rangées de 18 modules )
( Doorzichtige deur / Porte transparente
Ref. / Réf. Omschrijving / Description
BOXPLUS13111 1 rij van / rangée de 13 modules
BOXPLUS13211 2 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS13311 3 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS13411 4 rijen van / rangées de 13 modules
BOXPLUS18111 1 rij van / rangée de 18 modules
BOXPLUS18211 2 rijen van / rangées de 18 modules
BOXPLUS18311 3 rijen van / rangées de 18 modules
L BOXPLUS18411 4 rijen van / rangées de 18 modules )
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> BOXp'US24 OpbOU\/\/ (Dubbel geisoleerd)
Boxplus24 en saillie wouske isokation Boxes
(

BOXPLUS24310 Kast / coffret 3x24 modules
E BOXPLUS24302 Volle deur voor / porte opaque pour 3R
BOXPLUS24301 Doorzichtige deur / porte transparente pour 3R
- '_= = | BOXPLUS24410 Kast / coffret 4x24 modules
= = BOXPLUS24402 Volle deur / porte opaque pour 4R
—_— — BOXPLUS24401 Doorzichtige deur / porte transparente pour 4R
= . __# BOXPLUS24510 Kast / coffret 5x24 modules
| ] — BOXPLUS24502 Volle deur voor / porte opaque pour 5R
E = # BOXPLUS24501 Doorzichtige deur / porte transparente pour 5R
o 2 BOXPLUS24610 Kast / coffret 6x24 modules
BOXPLUS24602 Volle deur voor / porte opaque pour 6R
\_ BOXPLUS24601 Doorzichtige deur / porte transparente pour 6R )

> Prisma Pack qetaal / vetan
.

08002 Opbouwkast / Coffret saillie 2R

08003 Opbouwkast / Coffret saillie 3R

08004 Opbouwkast / Coffret saillie 4R

08005 Opbouwkast / Coffret saillie 5R

08006 Opbouwkast / Coffret saillie 6R

08082 Volle deur / porte pleine 2R

08083 Volle deur / porte pleine 3R

08084 Volle deur / porte pleine 4R

08085 Volle deur / porte pleine 5R

08086 Volle deur / porte pleine 6R

08092 Doorzichtige deur / porte transparente 2R
08093 Doorzichtige deur / porte transparente 3R
08094 Doorzichtige deur / porte transparente 4R
08095 Doorzichtige deur / porte transparente 5R

\_ 08096 Doorzichtige deur / porte transparente 6R )

> Kaed ra ka Steﬂ (Waterdicht, dubbel geisoleerd)
COff/’etS Kaedfa (Etanche, double isolation)
0

13956 Mini 1 rij van / rangée de 3 modules IP65
13957 Mini 1 rij van / rangée de 4 modules IP65
13958 Mini 1 rij van / rangée de 6 modules IP65
13959 Mini 1 rij van / rangée de 8 modules IP65
13960 Mini 1 rij van / rangée de 12 modules IP65
13962 1 rij van / rangée de 12 modules IP65
13964 2 rijen van / rangées de 12 modules IP65
13966 3 rijen van / rangées de 12 modules IP65
13963 1 rij van / rangée de 18 modules IP65
13965 2 rijen van / rangées de 18 modules IP65
13967 3 rijen van / rangées de 18 modules IP65
\_ 13968 4 rijen van / rangées de 18 modules IP65 )
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> Cintura kabelbandjes @
Colliers de cablage Cintura Accessories

(
P ENN46966 4,8 x 200 zwart / noir
i ENN46969 4,8 x 300 zwart / noir
ENN46919 4,8 x 300 kleurloos / incoloré
v, 4 ENN46916 4,8 x 200 kleurloos / incoloré
I ENN46964 4,8 x 188 zwart / noir
- ENN46970 4,8 x 368 zwart / noir
ENN46902 2,5 x 100 kleurloos / incoloré
ENN46914 4,8 x 188 kleurloos / incoloré
ENN46920 4,8 x 368 kleurloos / incoloré
\_ ENN46910 3,6 x 295 kleurloos / incoloré )

> Rapstrap kabelbandjes
Colliers de cablage Rapstrap New!
[

IMT38068 Pack 24 Rapstrap, 10 x 300 mm, zwart / noir
IMT38071 Pack 24 Rapstrap, 10 x 300 mm, kleurloos / incoloré
IMT38072 Pack 24 Rapstrap, 10 x 300 mm, groen / vert
Herbruikbaar
Réutilisable

Eén enkele Rapstrap, meerdere bandjes
Un seul Rapstrap, plusieurs colliers

Talrijke toepassingen
Nombreuses utilisations

N

. J

> Mureva kabelverdeeldozen
Boites de dérivation Mureva

- Kabelverdeeldozen met trapvormige ingangen
Boites de dérivation avec entrées a gradins

Ref. / Réf. Omschrijving / Description

~N

ENNO05002 IP55, 65 x 65 x 45 mm

ENNO05004 IP55, 80 x 80 x 45 mm
_— ENNO05005 IP55, 105 x 105 x 55 mm )
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Ontdek onze residentiéle oplossing in detail
Déecouvrez notre solution résidentielle en détails

"
i i Unica
s S 8 g Plus, Top &
5
Residentieel - Volledige catalogus Resi9 automaten, differentieel- en KNX Domotica Unica Stopcontacten en schakelaars
Résidentiel - Catalogue complet overspanningsbegrenzers Domotique KNX Unica Prises de courant et
Resi9 disjoncteurs, disjoncteurs interrupteurs
differentiels et parafoudre
EVlink Matériel d'installatio NOOMHC"I‘I:I pe
LVl p i Een briflant idee om te dntdekken! So*...

Oplandoplorsrigen Gcisrage de scuritd
wBor elekirische ata's

il TRAT_ER
Schyyider

EvLink laadpalen Mureva kabelverdeeldozen ’\,‘f’/OdVC*“SWG EasyLED Noodverlchting

Borne de recharge EvLink Boites de dérivation Mureva Eclairage de secours Eclairage de secours EasyLED

E Om onze andere catalogi te ontdekken, kunt u surfen naar www.schneider-electric.be, klik daarna op de knop "Uw
activiteit" en kies "Elektricien", kies daarna voor "Catalogi" in de linkerkolom of surf onmiddellijk naar dit adres:
http.//www.schnelder—electnc.be/S|tes/beIg|um/nI/kIanten/elektr|<:|en/catalog|.page

Pour découvrir tous nos autres catalogues, veuillez vous rendre sur www.schneider-electric.be, dans I'onglet “Votre
Activité” et choississez “Electricien”, ensuite cliquez sur “Catalogues” dans la navigation de gauche ou introduisez
directement 'adresse suivante :
http://www.schneider-electric.be/sites/belgium/fr/clients/electriciens/catalogues.page

Schneider Electric nv/sa Dieweg 3 Les produits décrits dans ce document peuvent étre changés ou modifiés a tout
B-1180 Bruxelles/Brussel moment, soit d’un point de vue technique, soit selon leur exploitation ou utilisa-
Tél.: (02) 373 75 01 (FR) tion. Leur description ne peut en aucun cas étre considérée comme contractuelle.

Iils-ié?nze)r?sgvfe?t?e(gtlhn eider-electric.com Deiii in dlt document beschreven producten kunnen ten allen tijde veranderingen

www.schneider-electric.be of wijziging op gebied dan wel op de manier waarop ze
worden behandeld of gebruikt. Hun beschrijving kan geenszins contractueel
worden beschouwd.
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