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TeSys K Kontaktorler
0,06...5,5 kKW
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Baglantilar
Vida kiskac terminalleri

Nominal calisma akimi le maks AC-3 (Ue < 440 V) 6A 9A 12A
le AC-1 (6 <40° C) - 20 A -
Nominal calisma gici 220/240 V 1,5 kW 2,2 kW 3 kW
AC3 kategorisinde 380/400 V...415/440 V 2,2 kW 4 kW 5,5 kW
660/690 V...500 V 3 kW 4 kW 4 kW
Kontaktor tiirdi (1)* ~ LC1-K06-- LC1-K09-- LC1-K12.
= LP1-K06-+ veya LP4-K06-- LP1-K09 veya LP4-K09-+ LP1-K12 veya LP4-K12.-
Enversor kontaktor tiird * ~ LC2-K06 LC2-K09 LC2-K12
mekanik kilitle — LP2-K06 veya LP5-K06 LP2-K09 veya LP5-K09 LP2-K12 veya LP5-K12

Yay terminalleri
Gerilim kodundan 6nce sekil 3'ti ekleyin. Ornek: LC1-K0610-+ LC1-K06103 olur-+

Hizli baglanti konnektorleri, 1 x 6,35 veya 2 x 2,8

Gerilim kodundan énce sekil 7’yi ekleyin. Ornek: LC1-K0610+» LC1-K06107 olurs+

Baskili devre katlari igin lehim pimleri

Gerilim kodundan 6nce sekil 5'i ekleyin. Ornek: LC1-K0610+» LC1-K06105 olur--

(1) Temel referans N/K yardimci kontak igin 01 ekleyerek veya N/A yardimci kontak icin 10 ekleyerek tamamlanacaktir.

* Bobin gerilim kodu eklenerek tamamlanacak olan temel referans

Standart kontrol devresi gerilimleri

~- besleme

Kontaktérler LC1-K (0,8...1,15 Uc) (0,85...1,1 Uc)

Volt 12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208 220/230 230 230/240
50/60 Hz J7 z7 B7 Cc7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 u7

Volt 256 277 380/400 400 400/415 440 480 500 575 600 660/690

50/60 Hz w7 UE7 Q7 V7 N7 R7 T7 S7 SC7 X7 Y7

Tam referansa 6rnek: LC1-K0910P7

— besleme

Kontaktérler LP1-K (0,8...1,15 Uc)

Volt 12 20 24 36 48 60 72 100 110 125 155 174 200 220 230 240 250
Kod JD ZD BD CcD ED ND SD KD FD GD PD QD LD MD MPD MUD UD

Entegral bastirma cihazli bobin, gereken koda 3 ekleyin. Ornek: JD3

Diisiik tuketim

Kontaktérler LP4-K (0.7...1.30 Uc), standart olarak bobin bastirma

Volt 12 20 24 48 72 110 120
Kod JW3 ZW3 BW3 EW3 Sw3 FW3 GW3
Tam referansa 6rnek: LC1-K0910BD

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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Yardimci kontak bloklari
Anlik, vidali kelepgeli baglantilar

LC1, LP1-K, LP4 icin LC1, LP1-K icin
Yapisi 2N/A - 2N/K 1N/A 1IN/KK 4N/A 3N/A 1N/K 2N/K 2N/K 1N/A 3N/K - 4NA
Referans LA1-KN20 LA1-KNO2 LA1-KN11 LA1-KN40 LA1-KN31 LA1-KN22 LA1-KN13 LA1-KNO4

Elektronik zaman gecikmesi
Roéle ¢ikislari, ortak nokta enversor kontagiyla, ~ veya -— 24...48, 2 A maksimum

Kontrol gerilimi 0,85...1,1 Uc

Maksimum anahtarlama kapasitesi 250 VA veya 150 W

Caligma sicakligi -10...+ 60°C

Resetleme siresi: zaman gecikmesi déneminde 1,5 sn, zaman gecikmesi dénemi sonrasinda 0,5 sn

Tip Agma gecikmesi

Zamanlama araligi 1...30sn

Yapisi 1

Gerilim ~ veya-—24..48V ~ 110...240
Referans LA2-KT2E LA2-KT2U

Bastirici modiilleri

LC1, LP1-K icin

Tip Varistor (~ ve =) Diyot (=) + Zener RC (~)
Gerilim 12..24V 32..48V 50...129 V 130...250 V 12..24V 32..48V 220...250 V
Referans LA4-KE1B LA4-KE1E LA4-KE1FC LA4-KE1UG LA4-KC1B LA4-KC1E LA4-KA1U

Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys D Kontaktorler
0,06...75 kW

Baglantilar
Vida kiskac terminalleri veya konnektérler

Nominal caligma gerilimi 690 V
Nominal calisma akimi le maks AC-3 (Ue <440 V) 9A 12A 18 A 25A 32A ‘ 38A
le AC-1 (6 <60° C) 25A 32A 40 A 50 A
Nominal calisma gici 220/240 V 2,2 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 9 kW
AC3 kategorisinde 380/400 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW
415/440 V 4 kW 5,5 kW 9 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW
500 V 5,5 kW 7,5 kW 10 kW 15 kW 18,5 kW 18,5 kW
660/690 V 5,5 kW 7,5 kW 10 kKW 15 kW 18,5 kW 18,5 kW
1000 V = = = = = =
Kontaktor tiirdi * LC1-D09 LC1-D12 LC1-D18 LC1-D25 LC1-D32 LC1-D38
Mekanik kilitli enversoér kontaktor tiird * LC2-D09 LC2-D12 LC2-D18 LC2-D25 LC2-D32 LC2-D38

Yay terminalleri (1)
Gerilim kodundan énce sekil 3’ ekleyin. Ornek: LC1-D09P7, LC1-093P7 olur

Pabuc kiskaclari (2)

Gerilim kodundan énce sekil 6’y1 ekleyin. Ornek: LC1-D09P7, LC1-096P7 olur

Hizl baglanti konnektérleri (3) 2 x 6,35 (gti¢) ve 1 x 6,35 (kontrol), sadece D12’ye kadar
Gerilim kodundan énce sekil 9’u ekleyin. Ornek: LC1-D09P7, LC1-099P7 olur

* Bobin gerilim kodu eklenerek tamamlanacak olan temel referans

1
H

Standart kontrol devresi gerilimleri

~~ besleme

Volt 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
Kontaktérler LC1-D09...D150 (entegral bastirma cihazi standart olan D115 ve D150 bobinleri)

50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 u7 Q7 V7 N7 R7 S7
Kontaktérler LC1-D80...D115

50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 us Q5 V5 N5 R5 S5
60 Hz B6 - E6 F6 - M6 - U6 Q6 - - R6 -
— besleme

Volt 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440

Kontaktérler LC1-D09...D65A (standart entegral bastirma cihazli bobinler)

U 0,75...1,25 Uc JD BD CcD ED ND SD FD GD MD ub RD

Kontaktérler LC1-D80...D95

U 0,85...1,1 Uc JD BD CcD ED ND SD FD GD MD ub RD

U 0,75...1,2 Uc JW BW cw EW - SW FW - Mw - -

Kontaktérler LC1-D115 ve D150 (standart entegral bastirma cihazli bobinler)

U 0,75...1,2 Uc - BD - ED ND SD FD GD MD ub RD

Disiik tuketim

Kontaktérler LC1-D09...D38 (standart entegral bastirma cihazli bobinler)

Volt — 5 12 20 24 48 110 120 250

U 0,7...1,25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL

Tam referansa 6rnek: LC1-D09P7

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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690 V
40A

60 A

11 kW
18,5 kKW
22 kW

22 kW

30 kW
LC1-D40A
LC2-D40A

50 A

80 A

15 kW

22 kW

25 kW

30 kW

33 kW
LC1-D50A
LC2-D50A

65A

80A

18,5 kW
30 kW

30 kW

37 kW

37 kKW
LC1-D65A
LC2-D65A

80 A
125A

22 kW
37 kW
45 kW
55 kW
45 kW
45 kW
LC1-D80
LC2-D80

3 kutuplu enversér kontaktorler icin montaj aksesuarlari

Yatay monte edilmis vida kiskagli terminale sahip 2 ayni kontaktor

Mekanik kilit

Kontaktérler icin bir elektrik kilit setiyle

LC1-D09...D38
Entegre elektrik kilitli
LC1-D80 ve D95 (~.)
LC1-D80 ve D95 (—)
LC1-D115 ve D150
Elektrik kilitsiz
LC1-D09...D38
LC1-D40A...D65A
LC1-D80 ve D95 (~.)
LC1-D80 ve D95 (—)

Baglanti seti
LAD-9R1V

LA9-D8069
LA9-D8069
LA9-D11569

LA9-9R1
LAD-9R3
LA9-D8069
LA9-D8069

-
|

95 A

25 kW
45 kW
45 kW
55 kW
45 kW
45 kW
LC1-D95
LC2-D95

~ beslemesinde 1000 V, — beslemesinde 690 V

115A
200 A
30 kW
55 kW
59 kW
75 kW
80 kW
75 kW
LC1-D115
LC2-D115

Mekanik kilit

dahil

LA9-D4002
LA9-D8002

dahil
dahil
LA9-D50978
LA9-D80978

LA9-D11502

150 A

40 kW

75 kW

80 kW

90 kW
100 kW
90 kW
LC1-D150
LC2-D150

Mekanik mandal bloklar

Klipsli 6nden montaj, manuel veya elektrikli mandal agma kontroli

Kontaktér tizerinde kullanim igin Referans Standart kontrol devresi gerilimleri
LC1-D09...D65A ~. veya —, LC1-DT20...DT80 ~. veya— LAD-6K10- BEFMQ
LC1-D80...D150 3P ~., LC1-D80 ve D115 3P ~., LC1-D115 4P — | LA6-DK20- BEFMQ
Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys D

Kontaktorler
Yardimci kontaklar

-
-

o
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s
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Blok montaj Onden montaj Yandan montaj
Referanslar Kontak 1N/A LADN10 -
1 N/K LADNO1 -
1N/A+1NK |LADN11 LAD8N11
2N/A LADN20 LAD8N20
2 N/KK LADNO2 LAD8NO02
2N/A + 2N/K LADN22 -
1N/A+3NK |LADN13 -
3N/A+1N/K | LADN31 -
4 N/A LADN40 -
4 NK LADNO4 -

Zaman gecikmesi, vida terminalleriyle baglanti

Blok montaj Onden montaj

Zaman ayar 0,1...3sn 0,1...30 sn 10...180 sn

sahasi

Referanslar Acma LADTO LADT2 LADT4
Kapatma | LADRO ‘ LADR2 ‘ LADR4
gecikmesi

Takilabilen maksimum yardimci kontak sayisi

Anhk Zaman gecikmesi
Tip Kutup ve boyut sayisi Yandan montaj Onden montaj Onden montaj
sol tarafta sag tarafta 1 kontak 2 kontak 4 kontak
AC 3P LC1D09...D38 1 - ve - 1 veya 1 veya 1
LC1D40A...D65A 1 veyal ve - 1 veya 1 veya 1
LC1D80...95 (50/60 Hz) 1 1 veya |2 ve 1 veya 1 veya 1
LC1D80...95 (50 veya 60 Hz) 1 1 ve |2 ve 1 veya 1 veya 1
LC1D115 ve D150 1 - ve - 1 veya 1 veya 1
4P LC1DT20...DT40 1 - ve - 1 veya 1 veya 1
LC1DT60A...D80A 1 veya 1 ve - 1 veya 1 veya 1
LC1D115 1 1 ve 1 veya 1 veya 1 veya 1
DC 3P LC1D09...D38 - - - 1 veya 1 veya 1
LC1D40A...D65A 1 veya 1 ve - 1 veya 1 veya 1
LC1D80 ve 95 - - 1 veya 1 veya 1 veya 1
LC1D115 ve D150 1 - ve - 1 veya 1 veya 1
4P LC1DT20...DT40 - - - 1 veya 1 veya 1
LC1DT60A...D80A - - - 1 veya 1 veya 1
LC1D115 1 1 - ve 1 veya 1 veya 1
DC diisiik 3P LC1D09...D38 - - - 1 - -
tiiketim ap LC1DT20...DT40 = = = 1 = =
Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys D Kontaktorler

Yardimci modulleri

Modiil tipi RC devreleri
(Direnc - Kapasitor)

Montaj Yan klipsli On Klipsli Vidali montaj
Kontaktérle kullanim igin D09...D38(3P) DT20...DT40(4P) | D40A...D65A(3P) DT60A...DT80A(4P) | D80...D150(3P) D40...D115(4P)
Referanslar Gerilim 24...48 VAC LAD4RCE LAD4RC3E LA4DA2E

50...127 VAC LAD4RCG LAD4RC3G LA4DA2G

110...240 VAC LAD4RCU LAD4RC3U LA4DA2U

380...415 VAC = LAD4RC3N LA4DA2N

Modiil tipi Varistorler (tepe degeri -peak- sinirlama)

Montaj Yan klipsli On Klipsli Vidali montaj
Kontaktérle kullanim igin D09...D38(3P) DT20...DT40(4P) | D40A...D65A(3P) DT60A...DT80A(4P) | D80...D150(3P) D40...D115(4P)
Referanslar Gerilim 24...48 VAC LAD4VE LAD4V3E LA4DE2E
50...127 VAC LAD4VG LAD4V3G LA4DE2G
110...240 VAC LAD4VU LAD4V3U LA4DE2U
24...48 VDC - - LAD4DE3E (AC ve DC)
50...127 VDC - - LAD4DE3G (AC ve DC)
110...240 VDC - - LAD4DE3U (AC ve DC)

Modiil tipi Volan diyotlari

Montaj Yan klipsli On Klipsli Vidali montaj
Kontaktorle kullanim igin D09...D38(3P) DT20...DT40(4P) | D40A...D65A(3P) DT60A...DT80A(4P) | D80...D150(3P) D40...D115(4P)
Referanslar Gerilim 24...250 VDC LAD4DDL LAD4D3U LAD4DC3U

Modiil tipi Cift yonlii tepe degeri sinirlama diyotu

Montaj Yan klipsli On Klipsli Vidali montaj
Kontaktérle kullanim igin D09...D38(3P) DT20...DT40(4P) | D40A...D65A(3P) DT6O0A...DT80A(4P) | D80...D150(3P) D40...D115(4P)
Referanslar Gerilim 24 VAC LAD4TB LAD4T3B LA4DB2B
24 VDC LADATBDL LADAT3B LA4DB2S
72 VAC LADATS LADAT3S LA4DB3B
72 VDC LAD4TSDL LADAT3S LA4DB3S
125 VDC LAD4ATGDL LADAT3G (AC ve DC) -
250 VDC LADATUDL LADAT3U (AC ve DC) -
600 VDC LADATXDL LADAT3R (AC ve DC) =
Schneider Diger tipler igin Iitfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys F

Kontaktorler

90...450 kW

Nominal calisma akimi

Nominal caligma gerilimi
Kutup sayisi

Nominal calisma giicii
AC3 kategorisinde

220/240 V
380/400 V
415V
440V
500 V
660/690 V
1000 V
Kontaktér tiird *

Enversor kontaktor tiird *

* Bobin gerilim kodu eklenerek tamamlanacak olan temel referans

Standart kontrol devresi gerilimleri
~~ besleme

Volt 24
Kontaktérler LC1-F115...F225 (0,85...1.1 Uc)
50 Hz (bobin LX1) B5

60 Hz (bobin LX1) -
40...400 Hz (bobin LX9) -
Kontaktérler LC1-F265...F330U7

40...400 Hz (bobin LX1) B7
Kontaktérler LC1-F400...F630U7

40...400 Hz (bobin LX1) -
Kontaktér LC1-F780U7

40...400 Hz (bobin LX1) -
Kontaktér LC1-F800U7

40...400 Hz (bobin LX1) -

— besleme

Volt 24
Kontaktérler LC1-F115...F330 (0,85...1,1 Uc)
(bobin LX4-F) BD

Kontaktdrler LC1-F400...F630 (0.85...1.1 Uc)
(bobin LX4-F) o
Kontaktér LC1-F780 (0,85...1,1 Uc)
(bobin LX4-F) 5
Kontaktdr LC1-F800 (0,85...1,1 Uc)
(bobin LX4-F) o

le maks AC-3 (Ue <440 V)
le AC-1 (6 <40° C)

48

E5

E6

E7

E7

E7

48

ED

ED

110

F5

F6

F7

F7

F7

F7

FE7

110

FD

FD

FD

FW

185 A
275 A
1000V
3veya4d
55 kW

90 kW
100 kW
100 kW
110 kW
110 kW
100 kW
LC1-F185
LC2-F185

115 120 208

FE5 - :

FE7 G7 L7

FE7 G7 L7

FE? G7(1) L7

FE7 F7 L7

FE7 FE7 -

125 220 230

GD MD MD

GD MD -

GD MD -

FW Mw Mw

Ornek: Bir 110 V ~ bobinli 630 A kontaktor icin siparis kodu LC1-F630F7

(1) LC1-F630 igin F7

225 A
315V
1000V
3veyad
63 kW
110 kW
110 kW
110 kW
129 kW
129 kW
100 kW
LC1-F225
LC2-F225

220 230

M5 P5

M6 o

M7 P7

M7 P7

M7 P7

M7 P7

P7 P7

250 400

ub -

ub -

240

us

U6

u7

u7

u7

u7

P7

440

RD

RD

RD

380

Q5

Q6

Q7

Q7

Q7

Q7

v7

265 A
350 A
1000V
3veya4
75 kW
132 kW
140 kW
140 kW
160 kW
160 kW
147 kW
LC1-F265
LC2-F265

400

V5

v7

v7

v7

v7

v7

415

N5

N7

N7

N7

N7

v7

330A
400 A
1000V
3veya4
100 kW
160 kW
180 kW
200 kW
200 kW
220 kW
160 kW
LC1-F330

440

R6U7

R7

R7

R7

R7

v7Y7

10
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400 A
500 A
1000 V
2,3 veya4
110 kW
200 kW
220 kW
250 kW
257 kW
280 kW
185 kW
LC1-F400

.
.

S

LT
4B =

Yardimci kontak bloklari
Anhk

Yapisi Referans
N/A N/K
1 - LAD-N10
-1 LAD-NO1

500 A

700 A
1000 V
2,3 veya4
147 kW
250 kW
280 kW
295 kW
355 kW
335 kW
335 kW
LC1-F500
Miisteri montaji igin

Yapisi Referans
N/A N/K
1 1 LAD-N11
2 - LAD-N20
- 2 LAD-N02

630 A
1000 A
1000V
2,3 veya4
200 kW
335 kW
375 kW
400 kW
400 kW
450 kW
450 kW
LC1-F630

Referans

LAD-N22
LAD-N13
LAD-N40
LAD-NO4
LAD-N31
LAD-C22

Motor kontrolii 3 kutuplu enversor kontaktérleri icin montaj aksesuarlari

Yatay monte edilmis 2 ayni kontaktér

Kontaktérler icin bir elektrik Kilit setiyle mekanik kilit

Kontaktor turd

LC1-F115

LC1-F150

LC1-F185

LC1-F225

LC1-F265

LC1-F330

LC1-F400

LC1-F500

LC1-F630 veya LC1-F800

Baglanti seti
LA9-FF976
LA9-F15076
LA9-FG976
LA9-F22576
LA9-FH976
LA9-FJ976
LA9-FJ976
LA9-FK976
LA9-FL976

Al

780 A
1600 A
1000V
3 veya 4
220 kW
400 kW
425 kW
425 kW
450 kW
475 kW
450 kW
LC1-F780

Toz ve nem korumali kontaklar

Yapisi Referans
N/A N/K
2 - - - LA1-DX20
2 2 - LA1-DY20
2 - 2 - LA1-DzZ40
2 - 1 LA1-DZ31

800 A
1000 A
1000V
3

250 kW
450 kW
450 kW
450 kW
450 kW
475 kW
450 kW
LC1-F800

Zaman gecikmesi 1 N/A + 1 N/K

Tip Aralik

Agma gecikmesi  0,1...3 sn
0,1...30 sn
10...180 sn
1...30 sn

Kapatmageckmesi  0,1...3 sn
0,1...30 sn
10...180 sn

Mekanik kilit
LA9-FF970
LA9-FF970
LA9-FG970
LA9-FG970
LA9-FJ970
LA9-FJ970
LA9-FJ970
LA9-FJ970
LA9-FL970

Referans

LAD-TO
LAD-T2
LAD-T4
LAD-S2
LAD-RO
LAD-R2
LAD-R4

Sclénelder

Electric

Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys B

Nominal caligsma akimi

le maks AC-3 (Ue <440 V)
le AC-1 (6 <40° C)
Nominal caligma gerilimi
Kutup sayisi
Nominal calisma glicii 220/240 V
AC3 kategorisinde 380/400 V

415V

440V

500 V

660/690 V

1000 V
4 anlik kontak konfigiirasyonu
2N/K+2N/A,3N/A +1N/K,1N/A +3N/Kveya 4 NA
Kontaktor tiiri *

* Bobin gerilim kodu ve sonrasinda anlik kontak konfiglirasyonu eklenerek tamamlanacak olan temel referans

Kontaktorler

750 A
800 A
1000V
1-4
220 kW
400 kW
425 kW
450 kW
500 kW
560 kW
530 kW

LC1-BL

400...900 kW

1000 A
1250 V
1000V
1-4

280 kW
500 kW
530 kW
560 kW
600 kW
670 kW
530 kW

LC1-BM

Standart kontrol devresi gerilimleri (diger gerilim degerleri icin Bélge Satis OSsinize danisin)

Volt 48 110
~~ 50...400 Hz - F
— ED FD

Ornek: 3 N/A + 1 N/K 127 V — bobinli bir 1500 A kontaktdr siparis etmek igin LC1-BP33G31’i secin

Montaj aksesuarlan

Kontaktor igin
LC1-BL - BR

Aciklama

Bara destek braketi

120 veya 150 mm merkezlere montaj i¢in
Mekanik kilit ve kilit cihazi bilesenleri

125

GD

LC1-B

230
P

380

1500 A
2000 A
1000V
1-4

425 kW
750 kW
800 kW
800 kW
700 kW
750 kW
670 kW

LC1-BP

v

Referans
LA9-B103

EZ2-LB0601

400 440

RD

1800 A
2750 A
1000V
1-4

500 kW
900 kW
900 kW
900 kW
900 kW
900 kW
750 kW

LC1-BR

S

12
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Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys Kontaktorler
CV1-B, CV3-B CV1-B: 80...1000 A, CV3-B: 80...500 A

Miisteri tarafindan olusturulacak referans

Gereken kullanima goére kontaktér tiirii
~- beslemesi 690 V, -— beslemesi 220 V/kutup CVi-B
~ beslemesi 1000 V, — beslemesi 440 V/kutup CV3-B
Kontaktor degeri CV1:80A CV3:80 A
CV1:200 A CV3:170 A
CV1:300 A CV3:250 A
CV1:470 A CV3:320 A
CV1:630 A CV3:500 A
CV1:1000 A
Kutup sayisi (CV1 icin PN1 ana kutuplari ve CV3 icin PA3 ana kutuplari)
NA ana kutuplar 1 N/A
2 N/A
3N/A
4 N/A
5N/A
NK ana kutuplar 1 N/K
2 N/K
3N/K
Ana kutup yok 0

rX&«ITOm

g B~ W N =

o W N =

Calisma akimi 10A
20A
40A
80A
125 A
170 A
200 A
250 A
300 A
320 A
470 A
500 A
630 A
1000 A

Kontrol devresi gerilimi 48V
110V
120V
208 V
220V
230V
240V
380V
400 V
440V

Calisma frekansi 50 Hz
60 Hz
50/60 Hz

rxX<c-AINGOGSsSITMUOTZmMmN
rX<c-AINGOEsSITMUOTZmMN

I <OoCcUOU=rXxTm

T O N o o

= + ekonomi rezistorii
Anlik yardimci kontaklar
Normalde Acik 1N/A
2 N/A
3N/A
4 N/A
Normalde Kapali 1N/K
2 N/KK
3NK
4 N/K
Anlik yardimci kontak olmadan 0

S W N =

o h WN =

Ag¢ma gecikmesi 1K/A J

Kapatma gecikmesi 1K/A
Ornek 1/ monofaze kapasitér anahtarlamasi igin: 400 V - 80 A - 1 N/A kutup - Kontrol devresi 220 V / 50 Hz, 1 N/A ve 1 N/K yardimci kontaklar: CV1-BF1FOZM511.
2/ 1sitma devreleri igin, DC beslemesi 800 V - 150 A - 2 N/A kutup- Kontrol devresi 48 V -—, 1 N/A + 1 N/A A¢ma gecikmesi yardimci kontaklari: CV3-BG2WO0ZED10J

Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
LElectric 13



TeSys

GV2-ME, GV2-P

Vida kiskacli terminallerle baglanti icin GV2-ME ve GV2-P termik manyetik motor koruma salteri
Buton kontrollii GV2-ME, doner diigmeyle GV2-P kontroli

Termik manyetik motor koruma galteri
0,06...15 kW

AC-3 kategorisinde 50/60 Hz trifaze motorlarin standart glic degerleri Ayar araligi Manyetik Referans

400/415 V 500 V 690 V termik agcma

P lcu les (1) P lcu les (1) P lcu Ics (1) acmalar akim

kW kA kW kA kW kA A A (d £ %20)

- - - - - - - - - 0,1...0,16 1,5 GV2-MEO1 GV2-P01
0,06 * * - - = = = = 0,16...0,25 2,4 GV2-ME02 GV2-P02
0,09 * * - - - - - - 0,25...0,40 5 GV2-MEO3 GV2-P03
0,12 * * - - - 0,37 * * 0,40...0,63 8 GV2-MEO4 GV2-P04
0,18 * * - - - - - - 0,40...0,63 8 GV2-MEO4 GV2-P04
0,25 * * - - - 0,55 * * - 0,63...1 13 GV2-ME05 GV2-P05
0,37 * * 0,37 * * = S = 1...1,6 225 GV2-ME06 GV2-P06
0,55 * * 0,55 * * 0,75 * * 1...1,6 22,5 GV2-ME06 GV2-P06
= = = 0,75 * * 1,1 * * 1...1,6 22,5 GV2-ME06 GV2-P06
0,75 * * 1,1 * * 1,5 3 75 1,6...25 33,5 GV2-ME07

0,75 * * 1,1 * * 1,5 8 100 1,6...25 33,5 GV2-P07
1,1 * * 1,5 * * 2,2 3 75 25...4 51 GV2-ME08

1,1 * * 1,5 * * 2,2 8 100 25..4 51 GV2-P08
1,5 * * 2,2 * * 3 3 75 25..4 51 GV2-ME08

1,5 * * 2,2 * * 3 3 100 25..4 51 GV2-P08
2,2 * * 3 50 100 4 3 75 4...6,3 78 GV2-ME10

2,2 * * 3 * * 4 6 100 4..6,3 78 GV2-P10
3 * * 4 10 100 55 3 75 6...10 138 GV2-ME14

3 * * 4 50 100 55 6 100 6...10 138 GV2-P14
4 * * 55 10 100 7,5 3 75 6...10 138 GV2-ME14

4 * * 55 50 100 75 6 100 6...10 138 GV2-P14
515 15 50 75 6 75 9 3 75 9...14 170 GV2-ME16

55 * * 7,5 42 75 9 6 100 9...14 170 GV2-P16
- - - - - - 11 3 75 9...14 170 GV2-ME16

= = = = = = 11 6 100 9...14 170 GV2-P16
75 15 50 9 6 75 15 3 75 13...18 223 GV2-ME20

75 50 50 9 10 75 15 4 100 13...18 223 GV2-P20
9 15 40 11 4 75 18,5 3 75 17...28 327 GV2-ME21

9 50 50 11 10 75 18,5 4 100 17...28 327 GV2-P21
11 15 40 15 4 75 = = = 20...25 327 GV2-ME22 (2)

11 50 50 15 10 75 - - - 20...25 327 GV2-P22
15 10 50 18,5 4 75 22 3 75 24...32 416 GV2-ME32

15 50 50 18,5 10 75 22 4 100 24...32 416 GV2-P32
H > 100 kA

(1) leu’nun yuzdesi olarak

(2) tavsiye edilen bir kontaktérle birlestirilirler

Yayl terminallerle baglanti icin GV2-ME termik manyetik motor koruma salteri

Referansin sonuna 3 rakamini ekleyin. Ornek: GV2-ME22, GV2-ME223 olur

Halka terminallerle baglanti icin GV2-ME termik manyetik motor koruma salteri

Referansin sonuna 6 rakamini ekleyin. Ornek: GV2-ME32, GV2-ME326 olur

Ortak aksesuarlar GV2 / GV3, bkz. sayfa 17

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
&
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TeSys Manyetik motor koruma salteri
GV2-L, GV2-LE 0,06 - 15 kKW

Vida kiskach terminallerle baglanti icin GV2-LE ve GV2-L manyetik motor koruma salteri
Kollu kumandayla GV2-LE kontrolii, Doner diigmeyle GV2-L kontrolii

AC-3 kategorisinde 50/60 Hz trifaze motorlarin standart gli¢ degerleri Manyetik Acma Birlikte kullanilacak | Referans
400/415V 500 V 690 V koruma akim termik réle
P lcu les(1) |P lcu les(1) | P lcu lcs (1) | deger d £ %20
kW kA kW kA kW kA A A
0,06 * * - - - - - - 0,4 5) LR2-K0302 GV2-LEO3
0,09 * * - - - - - - 0,4 5) LR2-K0304 GV2-LEO3
veya LRD-03 GV2-L03
0,12 * * - - - 0,37 * * 0,63 8 LR2-K0304 GV2-LE04
veya LRD-04 GV2-L04
0,18 * * - - - - - - 0,63 8 LR2-K0305 GV2-LE04
veya LRD-04 GV2-L04
- - - - - - 0,55 * * 1 13 LR2-K0305 GV2-LE05
veya LRD-05 GV2-L05
0,25 * * - - - - - - 1 13 LR2-K0306 GV2-LEO5
veya LRD-05 GV2-L05
- - - - - - 0,75 * * 1 13 LR2-K0306 GV2-LE05
veya LRD-06 GV2-L05
0,37 * * 0,37 * * - - - 1 13 LR2-K0306 GV2-LEO5
veya LRD-05 GV2-L05
0,55 * * 0,55 * * 1,1 * * 1,6 22,5 LR2-K0307 GV2-LE06
veya LRD-06 GV2-L06
- - - 0,75 * * - - - 1,6 22,5 LR2-K0307 GV2-LEO6
veya LRD-06 GV2-L06
0,75 * * 1,1 * * 1,5 3 75 2,5 g8t LR2-K0308 GV2-LEO7
0,75 * * 1,1 * * 1,5 4 100 2,5 33,5 LRD-07 GV2-L07
1,1 * * - - - - - - 2,5 33,5 LR2-K0308 GV2-LEO8
veya LRD-08 GV2-L08
1,5 * * 13 * * 3 3 75 4 51 LR2-K0310 GV2-LE08
1,5 * * 1,5 * * 3] 4 100 4 51 LRD-08 GV2-L08
- - - 2,2 * * - - - 4 51 LR2-K0312 GV2-LEO8
veya LRD-08 GV2-L08
2,2 * * 3 50 100 4 3 75 6,3 78 LR2-K0312 GV2-LE10
2,2 * * 3 * * 4 4 100 6,3 78 LRD-10 GV2-L10
3 * * 4 10 100 5,5 3 75 10 138 LR2-K0314 GV2-LE14
3 * * 4 10 100 5,5 4 100 10 138 LRD-12 GV2-L14
4 * * 58 10 100 - - - 10 138 LR2-K0316 GV2-LE14
veya LRD-14 GV2-L14
- - - - - - 7,5 3 75 10 138 LRD-14 GV2-LE14
- - - - - - 7,5 4 100 10 138 LRD-14 GV2-L14
- - - - - - 9 3 75 14 170 LRD-16 GV2-LE16
- - - - - - 9 4 100 14 170 LRD-16 GV2-L16
515 15 50 7,5 6 75 11 3 75 14 170 LR2-K0321 GV2-LE16
515 50 50 7,5 10 75 11 4 100 14 170 LRD-16 GV2-L16
7,5 15 50 9 6 75 15 3 75 18 223 LRD-21 GV2-LE20
7,5 50 50 9 10 75 15 4 100 18 223 LRD-21 GV2-L20
9 15 40 11 4 75 18,5 3 75 25 327 LRD-22 GV2-LE22
9 50 50 11 10 75 18,5 4 100 25 327 LRD-22 GV2-L22
11 15 40 15 4 75 - - - 25 327 LRD-22 GV2-LE22
11 50 50 15 10 75 - - - 25 327 LRD-22 GV2-L22
15 10 50 18,5 4 75 22 3 75 32 416 LRD-32 GV2-LE32
15 50 50 18,5 10 75 22 4 100 32 416 LRD-32 GV2-L32
H > 100 kA

(1) leu’nun yuzdesi olarak
Ortak aksesuarlar GV2 / GV3, bkz. sayfa 17

Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
LElectric 15



TeSys Motor koruma salterleri

GV3-P/GV3-L EverLink terminal bloklariyla termik manyetik
5,5...30kW

EverLink terminal bloklariyla (2) baglanti igin GV3-P termik manyetik motor koruma salterleri
Ddner diigmeyle kontrol

AC-3 kategorisinde 50/60 Hz trifaze motorlarin standart glic degerleri Ayar araligi Referans
400/415 V 500 V 660/690 V termik

P lcu les (1) P lcu Ics (1) P lcu les (1) agmalar

kW kA kW kA kW kA A

55 100 50 7,5 12 50 11 6 50 9...13 GV3-P13
75 100 50 11 12 50 15 6 50 12...18 GV3-P18
11 100 50 15 12 50 18,5 6 50 17...25 GV3-P25
15 100 50 18,5 12 50 22 6 50 23...32 GV3-P32
18,5 50 50 22 10 50 30 5 60 30...40 GV3-P40
22 50 50 30 10 50 37 5 60 37...50 GV3-P50
30 50 50 37 10 50 45 5 60 48...65 GV3-P65

(1) leu'nun ylizdesi olarak

Halka terminallerle baglanti icin GV3-P termik manyetik motor koruma salterleri

Referansin sonuna 6 rakamini ekleyin. Orek: GV3-P13, GV3-P136 olur

Sadece 1 EverLink terminal bloguyla baglanti icin GV3-P termik manyetik motor koruma salterleri
Referansin sonuna 1 rakamini ekleyin. Ornek: GV3P65, GV3P651 olur

Manyetik 11...30 kW
EverLink terminal bloklariyla

EverLink terminal bloklariyla (2) baglanti igin GV3-L manyetik motor koruma salterleri

Doner diigmeyle kontrol

AC-3 kategorisinde 50/60 Hz trifaze motorlarin standart glic degerleri ilgili ekipman Motor koruma salteri

400/415 V 500 V 690 V Termik asin yik Kisa devre korumasi

P lcu les P lcu les P lcu Ics

kW kA kW kA kW kA réle Deger A Referans
11 100 50 15 12 50 18,5 6 50 LRD-325 25 GV3-L25
15 100 50 18,5 12 50 22 6 50 LRD-332 32 GV3-L32
18,5 50 50 22 10 50 30 5 60 LRD-340 40 GV3-L40
22 50 50 30 10 50 45 5 60 LRD-350 50 GV3-L50
30 50 50 37 10 50 45 5 60 LRD-365 65 GV3-L65

Halka terminallerle baglanti icin GV3-L manyetik motor koruma salterleri

Referansin sonuna 6 rakamini ekleyin. Ornek: GV3-L25, GV3-L256 olur

Sadece 1 EverLink terminal bloguyla baglanti icin GV3-L manyetik motor koruma salterleri
Referansin sonuna 1 rakamini ekleyin. Ornek: GV3L65, GV3L651 olur
(2) 4 mm BTR vidas!

Ek bloklar ve aksesuarlar

Ek bloklar (6n) Hata sinyalleme kontagi + anlik yardimci kontak
Kontak tipi N/A (hata) + N/K N/A (hata) + N/A
Referanslar (4) GV-AEDO11 GV-AED101
Baralar
Tip Pabug tipi Kontaktérle “Genis aralik” | 2 motor koruma | 3 motor koruma | Yan yana monte
terminaller igin . UL 508 tip E salteri igin 3 salteri igin 3 edilen motor
IP20 kullanidiginda kutuplu 115 A | kutuplu 115 A | koruma salter/
pabug tipi termi- bara seti bara seti kontaktr igin *S”
naller igin 1P20 bigimi
Referanslar LAD96570 LAD96575 GV3G66 GV3G264 GV3G364 GV3S

(3) Ortak ek bloklar ve aksesuarlar GV2 / GV3, bkz. sayfa 17
(4) Yay terminalli model igin referansin sonuna 3 ekleyin. Ornek: GV-AEDO11, GV-AED0113 olur

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
] -
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TeSys

GV2/GV3

Aksesuarlar GV2

Aksesuarlar
TR T -
L 1Y -‘
1 *

I
|2

Motor koruma salterleri

‘

Birlesim blogu
Montaj igin

3 kutuplu baralar

63 A
Kapali priz sayisi

Vida adimi
2

LC1-K veya LP1-K LC1-D09...D38 LAD-31 ve LC1-D09...D38
GV2-AF01 GV2-AF3 GV2-AF4
3 kuwplu parglr |
45 mm 54 mm 72 mm
GV2-G245 GV2-G254 GV2-G272
GV2-G345 GV2-G354
GV2-G445 GV2-G454 GV2-G472
GV2-G554

Terminal bloklari

Koruyucu ug kapagi
Kullaniimayan bara ¢ikislari igin

&
4
5

Bir ya da daha fazla GV2-G bara setine destek igin

GV1-G10

Ustten baglanti
GV1-G09

GV1-L3 (GV2-ME ve GV2-P) akim kisitlayicisiyla takilabilir
GV1-G05

GV2 ve GV3 (150 - 290 mm) icin kilitlenebilir harici operator
Kilitleme

Kol

isaret plakasi
IP 54

GV2-ME/P/L igin
GV2-LE igin
GV3-P/L icin

GV2 / GV3'te ortak ek bloklar

Kontak bloklari

“Acik” ve “Kapall” konumda
siyah

mavi

GV2-AP01

GV2-AP03

GV3-APO1

“Kapali” konumda
kirmizi

sari

GV2-AP02

GV3-AP02

Kontak tipleri

Anlik yardimci kontaklar

Montaj

Kisa devre sinyal

6n
Sol taraf
Hata sinyalleme kontagi + anlik yardimci kontak
Sol taraf
lleme kontagi
Sol taraf

Elektrik agmalan

N/A (hata)
N/K (hata)

N/AveyaN/K | N/A + N/K
GV-AE1 GV-AE11
GV-AN11

N/A + N/A (hata) +N/K (hata) +N/A K/A ortak
nokta
GV-AE20
GV-AN20
GV-AD1001 GV-AD1010
GV-AD0101 GV-AD0110
GV-AM11

Diisiik gerilim veya sont agcmalari (1)

Yana montaj (devre kesicinin sag tarafinda 1 blok)

Gerilim

Kilitleme cihazi

24V

48V

100V
100...110 V
110...115V
120...127 V
127V
200V
200...220 V
220...240 V
380...400 V
415...440 V
415V

Maks @ 6 mm saftll 4 adete kadar kilitle (kilitler saglanmamaktadir) kullanim igin

(1) Dustk gerilim ipuglari: « yerine U koyun, sént agmasi: «

50 Hz

GV-A<025
GV-A055
GV-A*107

GV-A+115
GV-A*125

GV-A+207

GV-A225

GV-A+385
GV-A+415

GV2-v03

yerine S koyun

60 Hz
GV-A+026
GV-A+056

GV-A*107
GV-A*116

GV-A*115

GV-A*207

GV-A*226
GV-A+386

GV-A*416

Schnelder

Electrlc

Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys Termik manyetik motor koruma salterler
GV7-R 0,75...90 KW

Vida kiskacl terminallerle baglanti icin GV7-R termik manyetik devre kesiciler
Kollu kumandayla kontrol

AC-3 kategorisinde 50/60 Hz trifaze motorlarin standart glic degerleri Ayar araligi Referans
400/415 V 500 V 660/690 V termik
P lcu Ics (1) P lcu lcs (1) P lcu lcs (1) acmalar
kW kA kW kA kW kA A
75 25 100 9 18 100 11 8 100 12...20 GV7-RE20
9 25 100 11 18 100 15 8 100
75 70 100 9 50 100 11 10 100 12...20 GV7-RS20
9 70 100 11 50 100 15 10 100
9 25 100 11 18 100 15 8 100 15...25 GV7-RE25
11 25 100 15 18 100 18,5 8 100
9 70 100 11 50 100 15 10 100 15...25 GV7-RS25
11 70 50 15 50 100 18,5 10 100
18,5 25 100 18,5 18 100 22 8 100 25...40 GV7-RE40
22 18 100
18,5 70 100 18,5 50 100 22 10 100 25...40 GV7-RS40
22 25 100 30 18 100 30 8 100 30...50 GV7-RE50
37 25 100 45 18 100 55 8 100 48...80 GV7-RE80
55 18 100
37 70 100 45 50 100 55 10 100 48...80 GV7-RS80
55 50 100
45 25 100 = 18 100 75 8 100 60...100 GV7-RE100
45 70 100 - 50 100 75 10 100 60...100 GV7-RS100
55 35 100 75 30 100 90 8 100 90...150 GV7-RE150
75 70 100 90 30 100 110 8 100
55 70 100 75 50 100 90 10 100 90...150 GV7-RS150
75 70 100 90 50 100 110 10 100
90 35 100 110 30 100 160 8 100 132...220 GV7-RE220
110 35 100 132 30 100 200 8 100
160 30 100
90 70 100 110 50 100 160 10 100 132...220 GV7-RS220

(1) leu’nun yiizdesi olarak

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
&
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Ek bloklar
Kontak bloklari

Yardimci kontaklar
Kontak tipi

Termik veya manyetik hata segiciligi

K/A
GV7-AE11

~ 24...48 V veya —24...72V
GV7-AD111

Elektrik agmalari
Gerilim 50/60 Hz
50 Hz

Diistik gerilim agmasi (1)
Sont agmasi (1)

(1) Bir GV7-AD veya GV7-AU ya da AS’nin montaiji icin

Aksesuarlar

48V 110... 130 V
GV7-AU055 GV7-AU107
GV7-AS055 GV7-AS107

~ 110...240 V
GV7-AD112
200... 240V 380...440 V

525V
GV7-AU207 GV7-AU387 GV7-AU525
GV7-AS207 GV7-AS387 GV7-AS525

Terminal ekranlan IP 405

Miihiir aksesuaryla birlikte saglanmaktadir

Faz Bariyerleri

Giivenlik aksesuarlari

(koruma takmak miimkiin olmadiginda kullanilir)
Yalitkan ekranlar

Baglantilar ve arka plaka arasinda yalitim saglayin

Kontaktérle birlesim kiti

| avz-aco1

| Gvz-acos

| av7-acos

Devre kesici ve kontaktor arasinda baglanti saglar LC1-F115 - F185 LC1-F225 ve F26 LC1-D115 ve D150
GV7-AC06 GV7-AC07 GV7-AC08
Ddner kurma kolu
Kol siyah kirmizi
isaret plakasi siyah sari
m dogrudan IP 40 GV7-AP03 GV7-AP04
m genisletilmis IP 55 GV7-AP01 GV7-AP02
Ddoniistiirme aksesuari
muhafaza kapisina montaj icin  IP 43 | GV7-AP05
Kilitleme cihazi
Makarali kol bulunmayan devre kesici icin | GV7-Vo1i
Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
LElectric 19



TeSys Termik manyetik motor koruma salterler

GV3-ME 37 kW

Vida kiskacl terminallerle baglanti icin GV3-ME termik manyetik devre kesiciler
Buton kontrolii

AC-3 kategorisinde 50/60 Hz trifaze motorlarin standart glic degerleri Termik agmalarin ayar sahasi Referans
400/415 V 500 V 660/690 V

P lcu les (1) P lcu les (1) P lcu les (1)

kW kA kW kA kW kA A

37 15 50 45 4 100 55 2 100 56...80 GV3-ME80

(1) leu’'nun ylizdesi olarak

GV3-ME icin ek bloklar
Kontak bloklari
Anlik yardimci kontaklar (salter bagina 1)

Normal erken kesme tipi kontaklar N/K + N/A
GV3-A01

N/K + N/A + N/A
GV3-A03

N/A + N/A + N/A
GV3-A05

N/A + N/A
GV3-A02

N/A + N/A (1)
GV3-A06

N/K + N/A (1)
GV3-A07

Hata sinyalleme kontag:

N/A
GV3-A09

Normal erken kesme tipi kontaklar N/K
GV3-A08

Elektrik agmalari

Gerilim 110, 120, 127 V 220,240V 380,415V
60 Hz 120, 127 V 277V 440, 480 V
Diistik gerilim agcmasi GV3-B11 GV3-B22 GV3-B38

GV3-D11 GV3-D22 GV3-D38

Sont agmasi
Kilitleme cihazi
Baslat diigmesi (¢iplak cihaz icin)
(1) + 2 gerilimsiz terminal

GV1-vV02

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys Manyetik motor koruma salteri
NS80H-MAS80

Vida kiskacl terminallerle baglanti icin NS80H-MA80 manyetik devre kesiciler
Mandal kontrolii

AC-3 kategorisinde 50/60 Hz trifaze motorlarin standart glic degerleri Kisa devre koruma akimi Referans
400/415 V 500 V 660/690 V

P lcu Ics (1) P lcu les (1) P lcu les (1)

kW kA kW kA kW kA A

37 70 25 45 30 30 - - - 80 28100

(1) leu'nun ylizdesi olarak

SCI’"’E |e| d er Diger tipler icin Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 Z(i
ectric



TeSys K

Termik roleler

Termik réleler, TeSys K
0,11 - 12 A arasinda ayarlanabilir

Vida kiskag terminalleriyle baglanti, LC1-K kontaktérlerine dogrudan montaj, manuel veya otomatik resetleme

0,11...11,5 A

Role ayarlama araligi Segili rdleyle kullanilacak sigortalar Referans
Sinif 10A aM gG BS88

0,11...0,16 A 0,25 A 05A - LR2-K0301
0,16...0,23 A 0,25 A 05A - LR2-K0302
0,23...0,36 A 05A 1A - LR2-K0303
0,36...0,54 A 1A 1,6 A - LR2-K0304
0,54...0,8 A 1A 2A - LR2-K0305
08...1,2A 2A 4A 6A LR2-K0306
1,2...1,8A 2A 6A 6A LR2-K0307
18...26 A 2A 6A 10A LR2-K0308
2,6..3,7A 4A 10 A 16 A LR2-K0310
3,7..55A 6A 16 A 16 A LR2-K0312
55..8A 8A 20 A 20 A LR2-K0314
8..115A 10A 25A 20A LR2-K0316

Sinif 10A dengesiz yiklerde kullanim igin termik asiri ylk: sadece yukaridaki LR2-K0305 - LR2-K0316 referanslari i¢in, LR2 &n ekini, LR7 ile degistirin.
Ornek: LR7-K0310.

Aksesuarlar
On kablo baglanti kiti

LRD-01...35 veya LR3-D01... D35 rélesinin N/K kontaginin dogrudan | Birlikte kullanilacagi cihaz

kontaktére baglanmasini saglar LC1-D09...D18 LAD-7C1
LC1-D25...D38 LAD-7C2

35 mm montaj rayina (AM1-DP200) klipsli montaj veya vidayla LRD-01...35 ve LR3-D01...D35 LAD-7B10

sabitleme igin LRD-3¢¢, LR3-D3¢+, LRD-35¢¢ LA7-D3064 (2)

Réleye bagimsiz montaj igin LR2-Keeee LA7-K0064

EverLink Terminal bloklar
Ayri terminal blogu
Terminal blogu adaptoéri
Bir LC1-D115 veya D150 kontaktéri altina bir réle monte etmek igin

LRD-313... LRD-365

LAD-9R3

LRD-3e¢¢, LR3-D3¢¢s, LRD-35¢¢ LA7-D3058
Durdurma veya elektriksel resetleme
Uzaktan (3)

Acma veya elektriksel resetleme cihazi
Uzaktan (3) LRD-01...35 ve LR3-D01...D35 harig tim réleler LA7-D03- (4)
(1) Terminal bloklari dogrudan parmak temasina kargi korumali terminaller ve agik “sikmaya hazir” konumundaki vidalarla birlikte saglanir.
(2) Pabug kiskaglariyla baglanti i¢in bir terminal blogu siparis etmek igin referans LA7-D30646 olur.

(3) Uzaktan agma veya elektriksel resetleme cihazi LA7-D03 veya LAD-703’lin bobininin eneriili kalma siresi dinlenme siresine baglidir: 9 sn dinlenme siresiyle 1 sn darbe

LRD-01...35 ve LR3-D01...D35 LAD-703- (4)

slresi; 300 sn dinlenme siiresiyle maks 20 sn darbe siresi. Minimum darbe siresi 200 msn.
(4) Kontrol devresi gerilimini gésteren kodu ekleyerek referans tamamlanabilir.

Standart kontrol devresi gerilimleri

~~ besleme
Volt 12 24 48 96 110 220/230 380/400 415/440
50/60 Hz. Tiiketim, kalkis ve miihiirlii < 100 VA - B E - F M Q N
— besleme
Tiiketim, kalkis ve miihirli < 100 W J B E DD F M - -
Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys D Termik roleler
0,1...140 A

Termik roleler, TeSys D
0,1 - 140 A arasinda ayarlanabilir

AC veya DC icin role agma géstergeli manuel veya otomatik resetlemeli kompanze réleler

Réle ayarlama arali@! Segili rdleyle kullanilacak sigortalar Kontaktor ile Referans
Vida kiskac terminalleri veya konnektérlerle baglanti aM aG BS88
Sinif 10A 0,10...0,16 A 0,25 A 2A - LC1-D09...D38 LRD 01 (1)
0,16...0,25 A 05A 2A - LC1-D09...D38 LRD 02 (1)
0,25...0,40 A 1A 2A - LC1-D09...D38 LRD 03 (1)
0,40...0,63 A 1A 1,6 A - LC1-D09...D38 LRD 04 (1)
0,63...1 A 2A 4A - LC1-D09...D38 LRD 05 (1)
1..1,7A 2A 4A 6A LC1-D09...D38 LRD 06 (1)
1,6...25 A 4A 6A 10A LC1-D09...D38 LRD 07 (1)
25...4A 6A 10A 16 A LC1-D09...D38 LRD 08 (1)
4..6 A 8A 16 A 16 A LC1-D09...D38 LRD 10 (1)
5,5..8A 12A 20 A 20 A LC1-D09...D38 LRD 12 (1)
7..10A 12A 20 A 20 A LC1-D09...D38 LRD 14 (1)
9...13A 16 A 25 A 25 A LC1-D12...D38 LRD 16 (1)
12...18 A 20A 35A 32A LC1-D18...D38 LRD 21 (1)
16...24 A 25 A 50 A 50 A LC1-D25...D38 LRD 22 (1)
23..32A 40 A 63 A 63 A LC1-D25...D38 LRD 32 (1)
30...38A 50 A 80 A 80 A LC1-D32ve D38 | LRD 35 (1)
55..70 A 80A 125 A 125 A D50...D95 LRD 3361 (1)
63...80 A 80A 125 A 125A D65...D95 LRD 3363 (1)
80...104 A 100 A 160 A 160 A D80 ve D95 LRD 3365 (1)
80...104 A 125 A 200 A 160 A D115 ve D150 LRD 4365 (1)
95...120 A 125 A 200 A 200 A D115 ve D150 LRD 4367 (1)
110...140 A 160 A 250 A 200 A D150 LRD 4369 (1)
80...104 A 100 A 160 A 160 A Bagimsiz mtg. LRD 33656 (1)
95...120 A 125A 200 A 200 A Bagimsiz mtg. LRD 33676 (1)
110...140 A 160 A 250 A 200 A Bagimsiz mtg. LRD 33696 (1)
Sinif 20 6A 10A 16 A LC1-D09...D32 LRD 1508 (1)
4..6 A 8A 16 A 16 A LC1-D09...D32 LRD 1510 (1)
55..8A 12A 20 A 20 A LC1-D09...D32 LRD 1512 (1)
7..10A 16 A 20A 25 A LC1-D09...D32 LRD 1514 (1)
9...13A 16 A 25 A 25 A LC1-D12...D32 LRD 1516 (1)
12...18 A 25 A 35A 40 A LC1-D18...D32 LRD 1521 (1)
17..25 A 32A 50 A 50 A LC1-D25ve D32 | LRD 1522 (1)
23..28A 40 A 63 A 63 A LC1-D25ve D32 | LRD 1530 (1)
25..32A 40 A 63 A 63 A LC1-D25ve D32 | LRD 1532 (1)
55..70 A 100 A 125 A 125 A D65...D95 LR2 D3561 (1)
63...80 A 100 A 160 A 125A D80 ve D95 LR2 D3563 (1)
BTR vidali EverLink terminal bloklariyla baglanti
Sinif 10A 9..13A 16 A 25A 25A LC1-D40A...D65A | LRD 313 (2)
12...18 A 20 A 32A 35A LC1-D40A...D65A | LRD 318 (2)
17...25 A 25 A 50 A 50 A LC1-D40A...D65A | LRD 325 (2)
23..32A 40A 63 A 63 A LC1-D40A...D65A | LRD 332 (2)
30...40 A 40A 80 A 80 A LC1-D40A...D65A | LRD 340 (2)
37..50 A 63 A 100 A 100 A LC1-D40A...D65A | LRD 350 (2)
48...65 A 63 A 100 A 100 A LC1-D40A...D65A | LRD 365 (2)
Sinif 20 9..13A 20A 32A 35A LC1-D40A...D65A | LRD 313L (2)
12...18 A 25 A 40 A 40 A LC1-D40A...D65A | LRD 318L (2)
17...25 A 32A 50 A 50 A LC1-D40A...D65A | LRD 325L (2)
23..32A 40A 63 A 63 A LC1-D40A...D65A | LRD 332L (2)
30...40 A 50 A 80A 80A LC1-D40A...D65A | LRD 340L (2)
37..50 A 63 A 100 A 100 A LC1-D40A...D65A | LRD 350L (2)
48...65A 80A 125 A 125 A LC1-D40A...D65A | LRD 365L (2)
Pabug kelepceleriyle baglantiyla Sinif 10A: Vida kiskach terminaller ve pabug kiskach terminallerle baglantiyla
Yukaridaki tablodan vida kiskagli terminaller veya konnektérlere sahip asir yik rélesini segin Sinif 10A dengesiz yiiklerle kullanim igin Termik roleler:
ve asagidaki son eklerden birini ekleyin: Yukarida segilen referansta LRD'yi (LRD 4eee haric) LR3D olarak degistirin
m LRD 01 - LRD 35 ve LRD 313 - LRD 365 réleler igin sekil 6. Ornek: LRD 01, LR3D 01 olur
m LRD 3361 - LRD 3365 roleler icin A66. EverLink terminalleriyle 6rnek: LRD 340, LR3D 340 olur
LRD 43 réleleri pabuclu kiskaclarla kullanim icin standart olarak uygundur. Pabug kiskacli terminalleriyle Grnek: LRD 3406, LR3D 3406 olur

(1) Bir DIN rayina bagimsiz montaj icin EverLink LAD7B106 terminal blogu siparis edin. / (2) Bir DIN rayina bagimsiz montaj icin EverLink LAD96560 terminal blogu siparis edin.

Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys Elektronik termik réleler

LR9 60...630 A

Kontaktérle kullanim igin LC1-D LC1-F
Motor akimi 60...150 A 30...630 A
Temel referans, tamamlanacak LR9-D LR9-F

Role ayarlama araligi Segili réleyle kullanilacak sigorta LC1- kontaktérinin Kompanze ve diferansiyel Alarmli
altina montaj igin
aM gG Sinif 10 Sinif 20 Sinif 10 veya 20

60...100 100 160 D115 ve D150 LR9-D5367 LR9-D5567

90...150 160 250 D115 ve D150 LR9-D5369 LR9-F5569

30...50 50 80 F115...F185 LR9-F5357 LR9-F5557 LR9-F57
48...80 80 125 F115...F185 LR9-F5363 LR9-F5563 LR9-F63
60...100 100 200 F115...F185 LR9-F5367 LR9-F5567 LR9-F67
90...150 160 250 F115...F185 LR9-F5369 LR9-F5569 LR9-F69
132...220 250 315 F185...F400 LR9-F5371 LR9-F5571 LR9-F71
200...330 400 500 F225...F500 LR9-F7375 LR9-F7575 LR9-F75
300...500 500 800 F225...F500 LR9-F7379 LR9-F7579 LR9-F79
380...630 630 800 F400...F630 ve F800 LR9-F7381 LR9-F7581 LR9-F81

Aksesuarlar
Uzaktan kumanda
Fonksiyon

Reset
LA7-D03- (2)
LA7-D305

Durdurma ve/veya resetleme
Elektriksel resetleme (1)

Esnek kabloyla resetleme (uzunluk 0,5 m)

Kapak kilitteme mekanizmasi igin adaptor LA7-D1020

Buton icin ¢alistirma bashg:
Yayh

Sokiilebilir uclu cubuk
17 - 120 mm arasinda ayarlanabilir

ZA2-BL639 ZA2-BL432

Yahtilmig terminal bloklar
LR9-F5+57, F5+63, F5+67, F5:69, F57, F63, F67 ve F69 roleleri igin 2 bloklu set

LA9-F103

(1) Uzaktan elektriksel resetleme cihazi LA7-D03’lin bobininin eneriili kalacagi siire dinlenme siiresine gére degisir: 9sn dinlenme siiresiyle 1 sn darbe; 30 sn dinlenme siresiyle
5 sn darbe; 90 sn dinlenme siiresiyle 10 sn darbe: 300 sn dinlenme siiresiyle maksimum 20 sn darbe. Minimum darbe siresi: 200 msn.

(2) Referans bobin gerilim kodu eklenerek tamamlanacaktir, bkz. sayfa 23

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys

LR/LT

Role ayarlama araligi
Kontaktérle kullanim icin
Referanslar

Elektronik agiri akim roleleri

0,3...38 A

Elektronik asiri akim réleleri

Role tipi
TeSys LR97D

03..1,5A 1,2...7A 5..25A 20...38 A
LC1D09...D38 LC1D25...D38
200... 240 VAC LR97D015M7 LR97D0O7M7 LR97D025M7 LR97D038M7
100... 120 VAC LR97D015F7 LR97D07F7 LR97D025F7 LR97D038F7
24 VAC/DC LR97D015B LR97D07B LR97D025B LR97D038B
48 VAC/DC LR97D015E LR97DO7E LR97D025E LR97D038E
0,5...60 A

;.#

bt 8

¥
Y LLLA

Réle tipi Elektronik asiri akim roleleri
Manuel resetlemeli TeSys LT47

Role ayarlama araligi
Referanslar

05..6A 3...30A 5..60 A
200... 240 VAC LT4706M7S LT47D30M7S LT4760M7S
100... 120 VAC LT47D06F7S LT47D30F7S LT4760F7S
24 VAC/DC LT47D06BS LT47D30BS LT4760BS
48 VAC/DC LT47DO6ES LT47D30ES LT4760ES

L-#

=
L]

-
oaest?

Rdéle tipi Elektronik asiri akim réleleri
Otomatik resetlemeli TeSys LT47

Role ayarlama araligi 05..6 A 3..30A 5..60 A
Referanslar 200... 240 VAC LT4706M7A LT47D30M7A LT4760M7A
100... 120 VAC LT47D06F7A LT47D30F7A LT4760F7A
24 VAC/DC LT47D06BA LT47D30BA LT4760BA
48 VAC/DC LT47D0O6EA LT47D30EA LT4760EA
Aksesuarlar icin Miisteri Destek Merkezi’ni arayiniz. 444 30 30.
Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys T

Besleme gerilimi
Referanslar

Motor yOnetim ve koruma sistemi
Kontrol cihazlar

nzaosy

ProSbus DP

24 VDC 100...240 VAC | 24 VDC 100...240 VAC | 24 VDC 100...240 VAC
Akim arahg 04..8A LTMROS8EBD | LTMROSEFM | LTMROS8MBD |LTMROSMFM | LTMROSPBD | LTMROS8PFM
1,35..27 A |LTMR27EBD |LTMR27EFM | LTMR27MBD | LTMR27MFM | LTMR27PBD | LTMR27PFM

5...100 A LTMR100EBD | LTMR100EFM | LTMR100MBD | LTMR100MFM  LTMR100PBD | LTMR100PFM

Besleme gerilimi
Referanslar

Girig gerilimi

24 VDC 100...240 VAC 24 VDC 100...240 VAC
Akim araligi 04..8A LTMR08CBD LTMROSCFM LTMRO8DBD LTMROSDFM
1,35...27 A | LTMR27CBD LTMR27CFM LTMR27DBD LTMR27DFM
5...100 A LTMR100CBD LTMR100CFM LTMR100DBD LTMR100DFM
Gerilim ek modiili
| —
=
&
=
—
Modiil tipi Uzanti 4 ek giris + gerilim délciimii Harici ethernet portu
Modbus RTU / Modbus TCP/IP
24 VDC 100...240 VAC 24 VDC
LTMEV40BD LTMEV40FM TCSEQM113M13M

Referanslar

Terminal tipi

Kontrol Unitesi

Besleme gerilimi 24 VDC
Referans LTMCU
Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
26 LElectric



TeSys T Motor yonetim ve koruma sistemi
Akim transformatorleri

9

d

|
F

Transformator Tipi

Calisma akimi primer 100 A 200 A 400 A 800 A
sekonder 1A
LT6CT1001 | LT6CT2001  LT6CT4001 LT6CT8001

Referanslar

Toprak hatasi toroitleri

Toroit tipi

Maksimum akim 65A 85A 160 A 250 A 400 A 630 A 85A 250 A
ic cap 230 250 2 80 2120 @ 200 @ 300 @ 46 2110
Referanslar TA30 PA50 1A80 MA120 SA200 GA300 POA GOA

PTC termistor algilayicisi

Algilayici tipi

90°C 110°C 120°C 130°C 140°C 150°C 160°C 170°C
DA1TT090 DA1TT110 | DA1TT120 DA1TT130 A DA1TT140 | DA1TT150 DA1TT160 A DA1TT170

Calisma sicakligi
Referanslar

Aksesuarlar 1)

Aksesuar tipi Baglanti kablolar

Kontrol cihazi / Ek modiili
Kablo uzunlugu 0,04 m 0,3m 1m
Referanslar LTMCCO004 LU9R03 LU9R10

Aksesuar tipi

Kontrol cihazi / Ekran Bilgisayar seri p
Kablo uzunlugu im -
VW3A1104R10 VW3A1104R30 VW3A1104R50

(1) Diger baglanti aksesuarlari igin Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.

Referanslar VW3A8106

Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys PTC termistor algilayicilariyla kullanim igin

LT3, LT6 elektronik koruma roéleleri
0...800 A

Role tipi PTC termistor algilayicilari

Kontaktérle kullanim igin LC1-D veya LC1-F LC1-D veya LC1-F
Motor akimi Sinirsiz 1..5A
Temel referans, tamamlanacak LT3-S LT6-POMO-5FM

Koruma unitesi

Tip termistér kisa devre algilamali otomatik resetlemeli
hata bellegi yok

Baglanti Gerilim Cikis kontagi Referans
kafes konnektorlerine gére ~ 50/60 Hz 115V N/K LT3-SEOOF
230 V N/K LT3-SEOOM
= 24V N/K LT3-SEOOF
On panelde: hata ve gerilim sinyal géstergesi
~ 50/60 Hz 115/230 V N/K + N/A LT3-SA00M
= 24/48 N/K + N/A LT3-SA00ED
~ 50/60 Hz veya — 24...230 V 2K/A LT3-SAOOMW

hata bellegi

On panelde: hata ve gerilim sinyal gostergesi, Test ve reset butonu

~ 50/60 Hz 400 V N/K + N/A LT3-SMOOV
24/48 V N/K + N/A LT3-SMOOE
115/230 V N/K + N/A LT3-SMOOM
= 24/48 V N/K + N/A LT3-SMOOED
~ 50/60 Hz veya — 24...230 V 2K/A LT3-SMOOMW
Aksesuarlar

LT3 réleleri icin PTC termistér algilayicilari

Normal ¢alisma sicakligi (NOT) 90 °C 110°C 120 °C 130 °C 140 °C 150 °C 160 °C 170 °C
Entegre Ucli algilayicilar DA1-TT090 DA1-TT110 | DA1-TT120  DA1-TT130 | DA1-TT140 | DA1-TT150 | DA1-TT160 | DA1-TT170
Normal calisma sicakligi (NOT) 60 °C 70°C 80°C 90 °C 100 °C
Yizey algilayicilari DA1-TS060 | DA1-TS070 | DA1-TS080 DA1-TS090 DA1-TS100
Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys

Vario

1/L1
o0—
3/L2
o—
5/L3
Oo—

J:, N\

2/T1
4/T2
6/T3

Tip

YUk ayiricilar
12...175 A

Standart uygulamalar i¢in Mini-Vario
Kapaga montaj

Muhafazaya arka plaka montaji

Renk: Kol/On plaka Kirmizi / San Siyah / Siyah Kirmizi / Sari

On plaka boyutlari (mm) 60 x 60 60 x 60

Sabitleme @ 22,5 mm @ 22,5 mm

Koruma sinifi IP 20 IP 20

Nominal yalitim gerilimi (Ui) 690 V 690 V

Acik havada termik akim (Ith) 12A VCDN12 ‘ VBDN12 VCCDN12
20A VCDN20 ‘ VBDN20 VCCDN20

Tip

Yiiksek performansli uygulamalar icin Vario

Kapaga montaj

Muhafazaya arka plaka montaj

Renk: Kol/On plaka Kirmizi/ Sar | Siyah/Siyah |Kirmizi/ Sari | Siyah/Siyah |Kirmizi/Sari | Kirmizi / San
On plaka boyutlari (mm) 60 x 60 60 x 60 90 x 90 60 x 60 90 x 90
Sabitleme @ 22,5 mm 4 vida 4 vida @ 22,5 mm | 4 vida 4 vida
Koruma sinifi IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Nominal yalitim gerilimi (Ui) 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V 690 V
Acik havada termik akim (Ith) 12A VCD02 VBD02 VCF02 VBF02 - VCCD02 |VCCF02 |-

20A VCDO1 VBDO1 VCFo01 VBFO01 - VCcCDOo1 VCCFO1 -

25A VCDO VBDO VCFO0 VBFO0 - vccbo VCCFO0 -

32A VCD1 VBD1 VCF1 VBF1 - VCCD1 VCCF1 -

40A vCcD2 VBD2 VCF2 VBF2 - vceD2 VCCF2 -

63 A - - VCF3 VBF3 - - VCCF3 -

80 A - - VCF4 VBF4 - - VCCF4 -

125A - - - - VCF5 - - VCCF5

175 A - - - - VCF6 - - VCCF6

Eklenti modiiller
Anahtar degeri
Referanslar
Erken kapatma ve ge¢ kesme kontaklariyla nétr kutup

Anahtar degeri
Referanslar

Mini-Vario icin | Vario icin

25A

40A 63 A

VZ4

Toprak baglantisi modiili
Anahtar degeri
Referanslar

Yardimci kontak blok modiilleri

Kontak tipi
Referanslar

VZN12 VZo1 VZ0 vZ2 vZ3
12..20 A 12...40A 63 ve 80 A 125ve 175 A
VZN11 VZi1 \'74V] VZ13

12...20 A 12...40 A 63 ve 80 A 125ve 175 A
VZN14 VZ14 VZ15 VZ16

N/A N/K N/A + N/K N/A + N/A

VZNO05 VZNO06 vz7 VZ20

Sclénelder

Electric

Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys Motor yolvericiler

GV2, LC 0,06...15 kW

D.O.L. yolvericileri

motor koruma salterili sigorta korumal
Hizmet diizeyi Koordinasyon: Tip 1 Tip 2
400 V'ta giig Maksimum: 5,5 kW 15kW 37 kW
Bilesen tipi Asin yiik korumali birlesim otomatik motor yolverici motor koruma salteride | Sigorta yuvasi +
plakaya monte kontaktor
Temel referans, tamamlanacak GV2-ME GV2-DM ‘ GV2-DP LC4-D

GV2-ME yolvericileri

Tek yonli Enversor
AC-3 kategorisinde 50/60 Hz trifaze Termik agmalarin Sabit Musteri montaji igin Fabrikada monte edilmis
motorlarin standart gii¢ degerleri (kW) araligini ayarlama manyetik Motor koruma Kontaktor Temel referans, kontrol devresi gerilimini
acma akimi salteri gosteren kodla tamamlanmalidir
400/415V | 440V 500 V 13 Irth
0,37 0,37 0,37 1..1,6 22,5 GV2-ME06 LC1-K06 GV2-MEO6K 1+ GV2-MEO6K2-+
0,55 0,55 0,55
- - 0,75
0,75 0,75 - 1,6...2,5 33,5 GV2-ME07 LC1-K06 GV2-MEOQ7K1-- GV2-MEO7K2-+
= 1,1 1,1
11 ® 1,5 25..4 51 GV2-ME08 LC1-K06 GV2-MEO8K 1.« GV2-MEO8K2-+
1,5 1,5 2,2
2,2 2,2 - 4..6,3 78 GV2-ME10 LC1-K06 GV2-ME10K1-- GV2-ME10K2-+
= = 3
3 ® 4 6...10 138 GV2-ME14 LC1-K09 GV2-ME14K1.. GV2-ME14K2.-
55
55 55 7,5 9...14 170 GV2-ME16 LC1-K12 GV2-ME16K1-- GV2-ME16K2-+

Standart kontrol devresi gerilimleri (diger gerilim degerleri icin Miisteri Destek Merkezi’ni arayiniz. 444 30 30.

Volt 24 110 220/230 230 230/240 380/400
~ 50...400 Hz B7 F7 M7 P7 u7 Q7
=) BW3 . o 5 5 -

(1) Diistik tiiketim bobini (1,5 W), genis aralik (0,7...1,3 Uc) ve dahili bastirma cihazi standart.

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
&

Electric
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D.O.L. yolvericileri GV2-DM ve GV3-DP

Tek yonla Enversér
AC-3 kategorisinde 50/60 Hz trifaze Termik agmalarin Sabit manyetik Musteri montaji igin Fabrikada monte edilmis
motorlarin standart gii¢ degerleri (kW) araligini ayarlama | agma akimi Motor koruma Kontaktor Temel referans, kontrol devresi gerilimini
salteri gosteren kodla tamamlanmalidir
400/415V | 440V 500 V 13 Irth
0,06 0,06 ° 0,16...0,25 2,4 GV2-ME02 LC1-D09e GV2-DM102.. GV2-DM202.-
GV2-P02 LC1-D09-+ GV2-DP102.. GV2-DP202.-
0,09 0,09 - 0,25...0,40 5 GV2-ME03 LC1-D09e+ GV2-DM103-+ GV2-DM203-+
= 0,12 = GV2-P03 LC1-D09ee GV2-DP103.- GV2-DP203.-
0,12 S S 0,40...0,63 8 GV2-ME04 LC1-D09e GV2-DM104-. GV2-DM204--
0,18 0,18 - GV2-P04 LC1-D09-+ GV2-DP104-- GV2-DP204..
0,25 0,25 = 0,683...1 13 GV2-ME05 LC1-D09+e GV2-DM105-+ GV2-DM205-+
0,37 0,37 - GV2-P05 LC1-D09e+ GV2-DP105.« GV2-DP205-«
S S 0,37 1...1,6 22,5 GV2-ME06 LC1-D09e GV2-DM106-+ GV2-DM206--
0,55 0,55 0,55 GV2-P06 LC1-D09-+ GV2-DP106-+ GV2-DP206--
- - 0,75
0,75 0,75 - 1,6...2,5 33,5 GV2-MEQ07 LC1-D09e+ GV2-DM107-- GV2-DM207--
S 1,1 1,1 GV2-P07 LC1-D09e GV2-DP107. GV2-DP207.
1,1 - 1,5 25..4 51 GV2-ME08 LC1-D09-* GV2-DM108-- GV2-DM208--
1,5 1,5 2,2 GV2-P08 LC1-D09-+ GV2-DP108-- GV2-DP208-+
2,2 2,2 = 4...6,3 78 GV2-ME10 LC1-D09ee GV2-DM110-+ GV2-DM210--
= 3 3 GV2-P10 LC1-D09e GV2-DP110.- GV2-DP210.-
3 - 4 6...10 138 GV2-ME14 LC1-D09ee GV2-DM114.. GV2-DM214.-
4 5,5 GV2-P14 LC1-D09-+ GV2-DP114.. GV2-DP214..
55 5,5 7,5 9...14 170 GV2-ME16 LC1-D12¢¢ GV2-DM116e- GV2-DM216e-
= 7,5 9 GV2-P16 LC1-D25¢ GV2-DP116. GV2-DP216.
7,5 9 - 13...18 223 GV2-ME20 LC1-D18+« GV2-DM120-- GV2-DM220--
GV2-P20 LC1-D25+¢ GV2-DP120-- GV2-DP220-+
9 11 11 17...28 327 GV2-ME21 LC1-D25¢ GV2-DM121.. GV2-DM221..
GV2-P21 LC1-D25¢ GV2-DP121.. GV2-DP221..
11 - 15 20...25 327 GV2-ME22 LC1-D25++ GV2-DM122.- GV2-DM222--
GV2-P22 LC1-D25+¢ GV2-DP122.- GV2-DP222-+
15 15 18,5 24...32 416 GV2-ME32 LC1-D32¢ GV2-DM132.. GV2-DM232..
GV2-P32 LC1-D32¢ GV2-DP132.. GV2-DP232.

D.O.L. yolvericiler GV3 + LC1D

Tek yoénlu Enversor
AC-3 kategorisinde 50/60 Hz trifaze Termik agmalarin Sabit manyetik Musteri montaji igin
motorlarin standart gii¢ degerleri (kW) araligini ayarlama acma akimi Motor koruma Kontaktor Motor yolvericinin montaji icin siparis
salteri edilecek aksesuarin referansi (2)
400/415V | 440V 500 V 13 Irth
18,5 18,5 - 30...40 560 GV3-P401 (1) LC1-D40A-- - LAD9R3
- 22 22 30...40 560 GV3-P401 (1) LC1-D40A-- - LAD9R3
22 - 30 37...50 700 GV3-P501 (1) LC1-D50A* - LAD9R3
30 30 37 48...65 910 GV3-P651 (1) LC1-D65A=* - LAD9R3

(1) Yuk tarafi EverLink terminal bloksuz GV3P motor koruma salteri. Yk tarafi terminal blogu kaldirilarak standart bir GV3P de kullanilabilir.
(2) Yan yana motor koruma salteri/kontaktér montaji igin GV3S aksesuarini siparis edin.

Standart kontrol devresi gerilimleri (diger gerilim degerleri icin Miisteri Destek Merkezi’ni arayiniz. 444 30 30.

Volt 24 220 230
~ 50...400 Hz B7 M7 P7
=9 BD - .

(8) Dustuk tuketim bobini, genis aralik (0,7 - 1,25 Uc) ve bastirma cihazi standart (gift yonli tepe sinirlama diyotu).

Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys U

Fonksiyon ozellikleri, LUB... + LUCA...

- Asagidakilere karsi termik asiri yik korumasi:
kisa devre, asiri akim,
faz arizasi veya dengesizligi,
yalitim hatalar (sadece ekipman).

- Termik hata sonrasinda manuel resetleme.

Fonksiyon ozellikleri, LUB... + LUCA...

- Asagidakilere karsi termik agiri yik korumasi:
kisa devre, asiri akim,
faz arizasi veya dengesizligi,
yalitim hatalari (sadece ekipman).
- Termik hata sonrasinda manuel resetleme.
- Termik asin ylk test fonksiyonu.
(3) Monofaze motorlar igin, LUCBeeee yerine LUCCeee0e@ koyun.

Trifaze motorlar igin yolverici kontrol cihazi
STANDART motor yolverici

Maksimum Baz linitesi Standart kontrol iinitesi
motor gijci] Tek yonli Enversor Sinif 10 Ayar araligi
< 400/415 V (1) 2

0,09 kW LUB12 LU2B12ee LUCA6Xee 0,15...0,6 A
0,25 kW LUB12 LU2B12ee LUCA1Xee 0,35...1,4 A
1,5 kW LUB12 LU2B12ee LUCAO5e0 1,25...5 A
5,5 kW LUB12 LU2B12ee LUCA12ee 3...12A
7,5 kW LUB32 LU2B32ee LUCA18ee 4,5...18A
15 kW LUB32 LU2B32ee LUCA32ee 8..32A

GELISMiS motor yolverici

Maksimum | Baz Unitesi Gelismis kontrol linitesi

motor gijcij Tek yonli Enversor Sinif 10 Sinif 20 Ayar araligi
<400/415V (1) (2) (3) (2)

0,09 kW LUB12 LU2B12ee LUCB6Xee LUCD6Xee 0,15...06 A
0,25 kW LUB12 LU2B12ee LUCB1Xee LUCD1Xee 0,35...1,4 A
1,5 kW LUB12 LU2B12ee LUCBO05ee LUCDO5ee 1,25..5A
5,5 kW LUB12 LU2B12ee LUCB12ee LUCD12ee 3...12A

7,5 kW LUB32 LU2B32ee LUCB18ee LUCD18ee 45...18A
15 kW LUB32 LU2B32ee LUCB32ee LUCD32ee 8...32A

COKISLEVLI motor yolverici

Fonksiyon 6zellikleri, LUB... + LUCA... Maksimum Giic kaidesi Cok islevli kontrol initesi
motor gﬂc[‘] Tek yonlia Enversor Sinif 5 - 30 Ayar araligi
<400/415V (1)

- Asagidakilere kars! termik asiri yik korumasi: 0,09 kW LUB12 LU2B12ee LUCM6XBL 0,15...06 A
kisa devre, agiri akim, 0,25 kW LUB12 LU2B12ee LUCM1XBL 0,35...1,4 A
faz arizasi veya dengesizligi, 1,5 kW LUB12 LU2B12ee LUCMO5BL 1,25...5 A
yalitim hatalari (sadece ekipman). 5,5 kW LUB12 LU2B12ee LUCM12BL 3...12A

- Manuel, otomatik veya uzaktan resetleme, 7,5 kW LUB32 LU2B32ee LUCM18BL 45...18 A

- Termik agiri yUk test fonksiyonu, 15 kW LUB32 LU2B32ee LUCM32BL 8..32A

- Asirt moment ve yilksiiz ¢calisma, alarm,

- Motor ¢aligma kaydi,

- LUCM.., PC veya HMI tizerinde motor parametreleri ekrani,

- Entegre Modbus haberlesmesi.

(1) Asagidaki tabloya gére gu¢ kaidelerinin referanslarini tamamlayin. Ornek: LU2B12 [ 1]

(2) Asagidaki tabloya goére kontrol tinitelerinin referanslarini tamamlayin. Ornek: LUCA/B/D/M6X o

Standart kontrol devresi gerilimleri /\

24V DC BL

24V AC B

48 V AC/48...72V DC ES

110...240 V AC/ 110...220 V DC FU

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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Trifaze motorlar igin yolverici kontrol cihazi
Fonksiyon modiilleri

= .
asir yiik alarmi godsterge
LUCA ile uyumlu HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR
LUCL ile uyumlu HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR
LUCB, LUCD ile uyumlu EVET EVET EVET EVET EVET
LUCM ile uyumlu HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR EVET
Cikis sinyali 1NA 1NA +1 NK 1NK 1NA 4...20 mA
Reset NA Manuel Otomatik veya uzaktan NA
Referanslar LUFW10 LUFDH11 LUFDAO1 LUFDA10 LUFV2
Haberlesme moduilleri
.'_.:_.__:. === - o+
= AE g_ =
W
kablo baglantisi
Sadece 24 V DC kontrol iiniteleriyle uyumlu EVET EVET EVET EVET EVET EVET EVET
LUCA..BL, LUCB..BL, LUCD..BL, LUCM..BL
iletim hizi 19,2 Kbps Dpg. NIM’de (1) 9,6...12 Mbps | 20 K...1 Mbps | 125...500 Kbaud | 167 Kbps NA
Slave sayisi Modbus basina | Dpg. Sebekede Profibus DP bagina | CANopen basina | DeviceNet bagina | AS-Arabirim bagina | LU9GCO02 basina 8
31 master Arabirim moddlii | 125 modiil 128 modiil 63 modiil 62 master dagitim kutusu
Hazir kablolu bobin baglantisi (A1 A2) LU9BN11C, LU9BN11L, LU9BN11L, LU9BN11L, LU9BN11L, LU9BN11C, LU9Rxx
LUSMRC LU9MRL LUSMRL LU9MRL LU9MRL LU9MRC
Kabloyu bilgisayara baglama VW3 A8 306 Ree | LUSRCDee, TSXPBSCAee A TSXCANCee DeviceNet XZCGo0142 TSXCDPeeo
LU9RDDee standart
Referanslar LUFC033 LULC15 LULCO7 LULCO08 LULCO09 ASILUFC51 LUFC00
(1) Sebeke Arabirim Modulu.
Modbus, Advantys STB veya CANopen veriyolu tarafindan tasinan bilgiler
Kontrol lnitesi tipi LUCAeeBL LUCBeeBL, LUCDeeBL LUCMeeBL
Baslatma ve Durdurma komutlan X X X
Yolverici durumu (hazir, ¢alisiyor, hata) X X X
Termik alarm X X
Veriyolu lizerinden uzaktan resetleme X X
Motor yiikii g6stergesi X X
Sinyalleme ve hata farklilagtirma X X
Alarmlar (asir akim, ...) X
Tim fonksiyonlarin uzaktan programlanmasi ve izlenmesi X
“Kayit” fonksiyonu X
izleme fonksiyonu X

Kontak bloklari

focoo F@_a 353
— —

Sinyalleme kontaklari herhangi bir hata i¢in NK (95-96) NA (97-98) - - -
kontrol kolunun konumu NA (17-18) NA (17-18) - - -
2 yardimci kontak modiili - - NA (33-34) NK (31-32) NK (31-32)
NA (43-44) NA (43-44) NK (41-42)
Referanslar Vida kiskagli terminaller LUA1C11 LUA1C20 LUFN20 LUFN11 LUFNO2
Baglantisiz LUA1C110 LUA1C200 - - -
SCI‘"’I eider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys Trifaze motorlar igin kontrol cihazi
LUTM COKISLEVLI koruma

TeSys GV3L
Motor koruma
salteri

TeSys LC1D
Kontaktoér

Fonksiyon ozellikleri Kontaktérlerle kullanim i¢in kontrol kaidesi Cokislevli kontrol linitesi

TeSys D (LC1D..) | TeSys F (LC1F..) Sinif 5 - 35
LUTM10BL LUTM20BL LUCMT1BL

- Asagidakilere kars! termik agiri yik korumasi:
kisa devre, asiri akim,
faz arizasi veya dengesizligi,
yalitim hatalar (sadece ekipman).
- Manuel, otomatik veya uzaktan resetleme,
- Termik agiri yUk test fonksiyonu,
- Asirt moment ve yilksiiz ¢alisma, alarm,
- Motor galisma kaydi,
- LUCM.., PC veya HMI tizerinde motor parametreleri ekrani,
- Entegre Modbus haberlesmesi.

GELISMIS koruma

Fonksiyon o6zellikleri Kontaktérlerle kullanim i¢in kontrol Gelismis kontrol Uinitesi
kaidesi
TeSys D (LC | TeSys F (LC1F..) Sinif 10 Sinif 20

- Asagidakilere karsi termik asiri yik korumasi: LUTM10BL LUTM20BL LUCBT1BL LUCDT1BL

kisa devre, asiri akim,

faz arizasi veya dengesizligi,

yalitim hatalari (sadece ekipman).
- Termik hata sonrasinda manuel resetleme.
- Termik asiri ylk test fonksiyonu.

Akim transformatorleri

Besleme gerilimi 24V DC
Calisma akimi Primer 30 A 50A (100 A (200 A (400 A 800 A
Sekonder 1A

LUTC0301 | LUTCO501 | LUTCO1001 | LUTC02001 | LUTC04001 | LUTCO5001
32 A lizerinde TeSys U kontrol cihazi TeSys U yolverici kontrol cihazinin sagladigina benzer bir motor yolverici yénetimi sistem ¢6zimi saglamaktadir.

Bir kisa devre koruma cihazi ve bir kontaktérle birlikte kullanilir ve TeSys U yolverici kontrol cihazinin fonksiyonlarina sahip bir motor yolverici saglar ve 6zellikle asagidaki
fonksiyonlari saglar: asiri yik korumasi, motor yolverici kontrolli ve uygulama izleme.

Referanslar

Ayar araligi akim transformatérlerinin sekonderiyle uyumlu bir kontrol Gnitesi ve bir fonksiyon moddill veya haberlesme modili takiimasina olanak veren bir kontrol kaidesi igerir.

24 V DC harici gli¢ kaynag gerektirir.

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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Opsiyonel fonksiyon tipi

LUCA ile uyumlu
LUCL ile uyumlu
LUCB, LUCD ile uyumlu
LUCM ile uyumlu

Cikis sinyali
Referanslar

Trifaze motorlar igin kontrol cihazi

Fonksiyon modiilleri

Termik asir1 yiik alarmi

HAYIR
HAYIR
EVET
HAYIR
1NA
LUFW10

-

Motor yiik gostergesi

HAYIR
HAYIR
EVET
EVET
4...20 mA
LUFV2

Haberlesme modiilleri

— A eppaa

= e

. '1 i ‘I‘. iy i
g =ceieg -
Advantys STB | CANopen DeviceNet Paralel kablo
baglantisi

Sadece 24 V DC kontrol Uniteleriyle uyumlu EVET EVET EVET EVET EVET

LUCA..BL, LUCB..BL, LUCD..BL, LUCM..BL

iletim hizi 19,2 Kbps Dpg. NIM’de (1) 20 K...1 Mbps 125...500 Kbaud NA

Slave sayisi Modbus basina 31 Dpg. Sebekede CANopen bagina 128 | DeviceNet basina 63 LU9GCO2 basina 8
master Arabirim modiili modul modiil dagitma kutusu

Hazir kablolu bobin baglantisi (A1 A2) LU9BN11C, LU9BN11L, LU9BN11L, LU9BN11L, LU9Rxx
LU9MRC LUSMRL LU9MRL LUSMRL

Kabloyu bilgisayara baglama VW3 A8 306 Ree | LUSRCDee TSXCANCee DeviceNet TSXCDPeeeo
LU9RDDee standart

Referanslar LUFC033 LULC15 LULCO08 LULCO09 LUFCO00

Modbus, Advantys STB veya CANopen veriyolu tarafindan tasinan bilgiler

Kontrol linitesi tipi LUCBT1BL, LUCDT1BL LUCMT1BL

Baslatma ve Durdurma komutlari X X

Yolverici durumu (hazir, ¢alisiyor, hata) X X

Termik alarm X X

Haberlesme lizerinden uzaktan resetleme X X

Motor yiikii géstergesi X X

Sinyalleme ve hata farklilagtirma X X

Alarmlar (asir akim, ...) X

Tim fonksiyonlarin uzaktan programlanmasi ve izlenmesi X

“Kayit” fonksiyonu X

izleme fonksiyonu X

Sclénelder

Electric

Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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TeSys

Kutulu motor yolvericiler
0,06...132 kW

Yolvericiler
D.O.L.

m standart
AC-3 400/415 V kategorisinde trifaze motorlarin standart glic de@erleri | 4...37 kW 0,06...37 kW 0,55...30 kW 0,37...5,5 kW 0,25...45 kW
Yolvericiler manuel [ [} [} - -
otomatik - - - [} [ ]
Yalitim cihazi yUk kesici sigortasi [ J - - -
motor koruma salteri - [ J [ J [} -
sigorta yuvasi - - - - -
Koruma kisa devre - [ ] [} [ ] -
asin yik - (] - [ J [ ]
Haberlesme - - - - -
Temel referans Tek yonli VeF-GE GV2-ME GV2-LC LE1-GVME LE1-M
VCFN-GE GV3-PC GV-NGC LE1-D
V-FXGE- GV3-CE
Enversor LE2-K
LE2-D
Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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m glivenlik uygulamalari H AS-Arabirim veriyolu | standart yildiz-licgen
2,2...45 kW 0,06...11 kW 0,06...9 kW 0,06...9 kW 0,06...5,5 kW 5,5...132 kW 7,5...75 kW
- [ - - - - -
[ ) - [ [} [} [ [}
= = [ = o = =
[ ] [ ] [ ] [ ] [ J - -
[ - - - - - [}
[ [} [ [ [} - [
[ ] [ ] [ ] [ ] [ [ ] [ ]
o a o o o o =
LE4-K GV2-ME LG1-K LG7-K LF3-M LE3-K LE6-D
LE4-D LG1-D LG7-D LF3-P LE3-D LE3-D
LJ7-K LF7-P LE3-F
LE8-K LG8-K LF4-M
LE8-D LJ8-K LF4-P
LE2-D LF8-P
Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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Bilesenler Aydinlatma uygulamalari (AC5)

Sodyum buhar lambalari
disiik basing

Diizeltilmemis Paralel kompanzasyonlu
P (W) 3- 55 90 135 150 180 200 35 55 90 135 150 180 200
IB (A) 1,2 1,6 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4 0,3 0,4 0,6 0,9 1 1,2 1,3
C (uF) - - - - - - - 17 17 25 36 36 36 36 LC1-
Maks. lamba sayisi 6 5 3 2 2 2 2 = = = = = = = K09
kontaktdr basina, P’ye (W) gére | 10 7 5 3 3 3 3 40 30 - - - - - D09, D12
12 9 6 4 4 4 4 50 37 25 - - - - D18
15 11 7 6 5 5) 5 63 47 31 21 19 15 14 D25
21 16 10 8 8 7 7 86 65 43 28 26 21 20 D32, D38
27 20 13 10 10 10 9 110 82 55) 36 33 27 25 D40A
35 26 17 13 13 12 12 140 105 70 46 42 35 32 D50A, D65A
50 37 25 19 18 18 17 200 150 100 66 60 50 46 D80, D95

100 75 50 38 36 36 34 400 300 200 132 120 100 92 D115, D150
140 104 70 54 52 50 48 560 420 280 186 168 140 128 F185
152 114 76 58 56 54 54 606 454 302 202 182 152 140 F225
174 130 88 68 66 64 62 700 524 350 232 210 174 162 F265
198 148 98 76 74 72 70 792 594 396 264 238 198 182 F330
250 188 124 96 94 90 88 1002 | 752 502 334 300 250 252 F400
338 254 168 130 126 122 118 1352 | 1014 | 676 450 406 338 312 F500
496 372 248 192 186 180 174 1982 | 1488 | 992 660 594 496 458 F600, F800

Yiiksek basing

P (W) 150 250 400 700 1000 150 250 400 700 1000
IB (A) 1,9 3,2 5 8,8 12,4 084 14 2,2 3,9 5,5
C (uF) - - - - - 20 32 48 96 120 LC1-
Kontaktér basina, P’ye gore (W) | 4 2 1 - - - - - - - K09
maks. lamba sayisi 6 3 2 1 = = = = ° ° D09, D12
7 4 3 1 1 17 - - - - D18
10 5 3 2 1 22 13 8 = = D25
13 8 5 2 2 30 18 11 6 - D32, D38
17 10 6 3 2 39 23 15 8 6 D40A
22 13 8 4 3 50 30 19 10 7 D50A, D65A
31 18 12 6 4 71 42 27 15 10 D80, D95
62 36 24 12 8 142 84 54 30 20 D115, D150
88 52 34 18 14 200 120 76 42 30 F185
96 56 36 20 16 216 130 82 46 32 F225
110 66 42 24 18 250 150 94 54 38 F265
124 74 48 26 20 282 170 108 60 42 F330
158 94 60 34 24 358 214 136 76 54 F400
214 126 80 46 32 482 290 184 104 74 F500
312 186 118 68 48 708 424 270 152 108 F630, F800

Metal iyot buhar lambalan

P (W) 250 400 1000 | 2000 250 400 1000 | 2000
IB (A) 2,5 3,6 9,5 20 1,4 2 5,3 11,2
C (uF) - - - - 32 32 64 140 LC1-
Kontaktér basina, P’ye gére (W) | 3 2 - - - - - - K09
maks. lamba sayisi 4 3 1 - - - - - D09, D12
6 4 1 - - - - - D18
7 5 2 - 13 9 - - D25
10 7 2 1 18 13 4 - D32, D38
13 9 3 1 23 16 6 - D40A
16 11 4 2 30 21 7 - D50A, D65A
24 16 6 3 42 30 11 5 D80, D95
48 32 12 6 84 60 22 10 D115, D150
66 46 18 8 120 84 32 14 F185
72 50 20 10 130 90 34 16 F225
84 58 22 12 150 104 40 18 F265
94 66 24 14 170 118 44 20 F330
120 84 32 16 214 150 56 26 F400
162 112 42 20 290 202 76 36 F500
238 164 62 30 424 298 112 52 F630, F800

Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
&
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Akkor ve halojen lambalar

P (W) 60 75 100 150 200 300 500 750 1000
IB (A) 0,27 0,34 0,45 0,68 0,91 1,40 2,30 3,40 |4,60 LC1-
Kontaktér basina, P’ye gére (W) | 35 28 21 14 10 6 4 2 2 K09
maks. lamba sayisi 59 47 35 23 17 11 7 4 3 D09, D12
77 61 46 30 23 15 9 6 4 D18
92 73 55 36 27 18 11 7 5 D25
129 103 77 51 38 25 15 10 7 D32, D38
163 129 97 64 48 31 19 13 9 D40A
207 164 124 82 62 40 24 16 12 D50A, D65A
296 235 177 117 88 57 34 23 17 D80, D95
430 340 256 170 126 82 50 34 24 D115
466 370 280 184 138 90 54 36 26 D150
710 564 426 282 210 136 82 56 40 F185
770 610 462 304 228 148 90 60 44 F225
888 704 532 352 262 170 104 70 52 F265
1006 | 800 604 400 298 194 118 80 58 F330
1274 1010 | 764 504 378 244 148 100 74 F400
1718 | 1364 | 1030 |682 508 330 200 136 100 F500
2328 | 1850 | 1396 |924 690 448 272 184 136 F600
2776 | 2204 1666 | 1102 | 824 534 326 220 162 F800
Starterli flioresan lambalari
tekli montaj
Diizeltiimemis Paralel diizeltmeyle
P (W) 20 40 65 80 110 20 40 65 80 110
IB (A) 0,39 0,45 0,70 0,80 1,2 0,17 10,26 0,42 0,52 0,72
C (uF) - - - - - 5 5] 7 7 16 LC1-
Kontaktér basina, P’ye gére (W) | 24 21 13 12 8 56 36 22 18 - K09
maks. lamba sayisi 41 35 22 20 13 94 61 38 30 22 D09, D12
53 46 30 26 17 123 80 50 40 29 D18
66 57 37 32 21 152 100 61 50 36 D25
89 77 50 43 29 205 134 83 67 48 D32, D38
112 97 62 55 36 258 169 104 84 61 D40A
143 124 80 70 46 329 215 133 107 77 D50A, D65A
205 177 114 100 66 470 367 190 153 111 D80, D95
410 354 228 200 132 940 614 380 306 222 D115, D150
492 426 274 240 160 1128 | 738 456 368 266 F185
532 462 296 260 172 1224 | 800 490 400 288 F225
614 532 342 300 200 1412 | 922 570 462 332 F265
696 604 388 340 226 1600 | 1046 | 648 522 378 F330
882 764 490 430 286 2024 | 1322 818 662 478 F400
1190 1030 | 662 580 386 2728 | 1724 1104 | 892 644 F500
1612 | 1398 |698 786 524 3700 | 2418 |1498 |1210 | 874 F630, F800
(i montef |
P (W) 2x20 | 2x40 | 2x65 |2x80 | 2x110 2x20 | 2x40 | 2x65 | 2x80 | 2x110
1B (A) 2x0,22 | 2x0,41 | 2x0,67 | 2x0,82 | 2x1,1 2x0,13 | 2x0,24 | 2x0,39 | 2x0,48 | 2x0,65 LC1-
Kontaktér basina, P’ye gore (W) | 2x21 2x11 2x7 2x5 2x4 2x36 | 2x20 | 2x12 | 2x10 | 2x7 K09
maks. lamba sayisi 2x36 2x18 2x10 2x8 2x6 2x60 | 2x32 2x20 2x16 2x12 D09, D12
2x46 | 2x24 | 2x14 | 2x12 |2x8 2x80 | 2x42 |2x26 | 2x20 |2x16 D18
2x58 | 2x30 | 2x18 |2x14 | 2x10 2x100 | 2x54 | 2x32 | 2x26 | 2x20 D25
2x78 | 2x42 | 2x26 | 2x20 |2x14 2x134 | 2x72 | 2x44 | 2x36 | 2x26 D32, D38
2x100 |2x52 |2x32 |2x26 |2x18 2x168 | 2x90 |2x56 |2x44 | 2x32 D40A
2x126 | 2x68 | 2x40 | 2x34 | 2x24 2x214 | 2x116 | 2x70 | 2x58 | 2x42 D50A, D65A
2x180 | 2x96 | 2x58 |2x48 | 2x36 2x306 | 2x166 | 2x102 | 2x82 | 2x60 D80, D95
2x360 |2x194 | 2x118 | 2x96 | 2x72 2x614 | 2x332 |2x204 | 2x166 | 2x122 D115, D150
2x436 |2x234 | 2x142 | 2x116 | 2x86 2x738 | 2x400 |2x246 | 2x200 | 2x148 F185
2x472 | 2x254 | 2x154 | 2x126 | 2x94 2x800 | 2x432 |2x266 | 2x216 | 2x160 F225
2x544 | 2x292 | 2x178 | 2x146 | 2x108 2x922 | 2x500 | 2x308 | 2x250 | 2x184 F265
2x618 |2x332 | 2x202 | 2x166 | 2x124 2x1046 | 2x566 |2x348 | 2x282 | 2x208 F330
2x782 | 2x420 | 2x256 | 2x210 | 2x156 2x1322 | 2x716 | 2x440 | 2x358 | 2x264 F400
2x1054 | 2x566 | 2x346 | 2x282 | 2x210 2x1784 | 2x966 | 2x594 | 2x482 | 2x356 F500
2x1430 | 2x766 | 2x468 | 2x384 | 2x286 2x2418 | 2x1310 | 2x806 | 2x654 | 2x484 F630, F800
SC"é’l eider Diger tipler i¢in Iitfen Mdsteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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Bilesenler

Kontaktorlerin maksimum operasyonel g
Standart kontaktorler
50/60 Hz’te operasyonel gii¢

Kapasitor anahtarlama

0...1000 kVAR

6>40°C 6>55°C Tepe akimi Kontaktor boyutu

220V 400 V 600 V 220V 400V 600 V

240V 440V 690 V 240V 440V 690 V

kVAR kVAR kVAR kVAR kVAR kVAR A

6 11 15 6 11 15 560 LC1-D09, D12

9 15 20 9 15 20 850 LC1-D18

11 20 25 11 20 25 1600 LC1-D25

14 25 30 14 25 30 1900 LC1-D32, D38

17 30 & 17 30 37 2160 LC1-D40A

22 40 50 22 40 50 2160 LC1-D50A

22 40 50 22 40 50 3040 LC1-D65A

35 60 75 35 60 75 3040 LC1-D80, D95

50 90 125 38 75 80 3100 LC1-D115

60 110 135 40 85 90 3300 LC1-D150

70 125 160 50 100 100 3500 LC1-F185

80 140 190 60 110 110 4000 LC1-F225

90 160 225 75 125 125 5000 LC1-F265

100 190 275 85 140 165 6500 LC1-F330

125 220 300 100 160 200 8000 LC1-F400

180 300 400 125 220 300 10000 LC1-F500

250 400 600 190 350 500 12000 LC1-F630

250 400 600 190 350 500 14200 LC1-F800

200 350 500 180 350 500 25000 LC1-BL

300 550 650 250 500 600 25000 LC1-BM

500 8350 950 400 750 750 25000 LC1-BP

600 1100 1300 500 1000 1000 25000 LC1-BR

SCI‘"’I eider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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Ozel kontaktorler

50/60 Hz'te operasyonel gii¢

62>55°C Anlik yardimei kontaklar Kablo ucunda sikma momenti Temel referans,
220V 400 V 660 V tamamlanacak
240V 440 V 690 V
kVAR kVAR kVAR N/A N/K N.m
6,7 12,5 18 1 1 1,2 LC1-DFK11..
- 2 1,2 LC1-DFK02--
8,5 16,7 24 1 1 1,7 LC1-DGK11ee
- 2 1,7 LC1-DGKO02--
10 20 30 1 1 1,9 LC1-DLK11..
- 2 1,9 LC1-DLKO02:-
15 25 36 1 1 2,5 LC1-DMK11..
- 2 2,5 LC1-DMK02--
20 33,3 48 1 2 5) LC1-DPK12.«
25 40 58 1 2 5) LC1-DTK12.-
40 60 92 1 2 9 LC1-DWK12.«

Standart kontrol devresi gerilimleri

~ besleme
Volt 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440
50/60 Hz (bobin LX1) B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 u7 Q7 V7 N7 R7

Schneider Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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Bilesenler

Maksimum calisma akimi (agik havada cihaz)

Kontaktérler

u 3 kutuplu

u 4 kutuplu

LC2 enversor kontaktor ciftleri, fabrikada monte

AC-1’de A cinsinden calisma <40°C

akimi, ortam sicakligina gére <60°C
<70°C

Maksimum calisma giicli < 60°C  220/230 V
240V
380/400 V
415V
440 V
500 V
660/690 V

Operasyonel akimda artis
kutuplarin paralel baglanmasiyla

Yukaridaki akim veya glic degerlerine asadidaki katsayilari uygulayin;
bu katsayilar kutuplar arasinda dengesiz bir akim dagitimi oldugunu

hesaba katar:

H paralel 2 kutup K = 1,6
m paralel 3 kutup K = 2,25
u paralel 4 kutup K =2,8

Isitma uygulamalari ve enversor kontaktor

ciftleri
0...2750 A

LC1-/LP1- LC1-/LP1- LC1- LC1-
K09 K12 D09

DT20

K09004 | K12004

20 20 25 20
20 20 25 20
8 8 9 8
8 8 9 8
14 14 15 14
14 14 17 14
15 15 18 15
17 17 20 17
22 22 27 22

LC1-
D12
DT25
DT20
25
25

15
17
18
20
27

LC1- LC1- LC1- LC1- LC1-
D18 D25 D32 D38 D40A
DT32 DT40

DT25 DT32 DT40 DT60A
32 40 50 50 60

32 40 50 50 60

11 14 18 18 21

12 15 19 19 23

20 25 31 31 37

21 27 34 34 41

23 29 36 36 43

23 33 4 H 49

34 43 54 54 65

e

Isitma uygulamalari icin baglanti aksesuarlari

Asagidakiler icin paralel baglantilar: Referans
m TeSys K 2 kutup vida kiskag terminalleriyle LA9-EO1
4 kutup vida kiskag terminalleriyle LA9-E02
m TeSys D 2 kutup D09...D38 LA9-D2561
DT20 ve DT25 (4P) LA9-D1261
DT32...DT40 (4P) LAD-D96061
D40A...D65A LAD-9P32
D80 LA9-D80961
3 kutup D09...D38 LAD-9P3 (1)
D40A...D65A LAD-9P33
D80 LA9-D80962
4 kutup DT20...DT25 LA9-D1263
D40A...D65A 2 x LAD-9P33
D80 LA9-D80963
m TeSys F 2-2 LC1-F1154 LA9-FF602
LC1-F1504, F1854 LA9-FG602
LC1-F2254, F2654, F3304, F4004 LA9-FH602
LC1-F5004 LA9-FK602
LC1-F6304 LA9-FL602
(1) 2 kutbun paralel baglanmasina olanak vererek béliinebilen baglanti
Schneider Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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LC1-
D50A

80
80

29
31
50
54
58
65
86

LC1-
D65A

DT80A
80
80

29
31
50
54
58
65
86

LC1-
D80

D80004
125
125

45
49
78
85
920
102
135

LC1-
D115

D115004
250
200

80

83

135
140
150
170
235

LC1-
F185

F1854
275
275
180
90
100
165
170
180
200
280

LC1-
F265

F2654
350
300
250
120
125
210
220
230
270
370

LC1-
F330

400
360
290
145
160
250
260
290
320
400

LC1-
F400

500
430
340
170
180
300
310
330
380
530

LC1-
F500

700
580
500
240
255
430
445
370
660
740

LC1-
F630

1000
850
700
350
370
600
630
670
750
1000

LC1-
F780

1600
1350
1100
550

570

950

1000
1050
1200
1650

LC1-
F800

1000
850
700
350
370
600
630
670
750
1000

LC1-
BL

800
700
600
300
330
500
525
550
600
800

1250
1100
900
425
450
800
825
850
900
1100

LC1-
BP

2000
1750
1500
700

800

1200
1250
1400
1500
1900

LC1-
BR

2750
2400
2000
1000
1100
1600
1700
2000
2100
2700

Sclénelder

Electric

Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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Bilesenler

Kontaktor turd

Dikey monte 2 kontaktér

Enversoér kontaktor ciftleri icin montaj aksesuarlari

Gig baglanti seti Mekanik kilit Kontaktér tird Gig baglanti seti

m Kilitleme cihazi bilesenli 4 kutuplu enversér gifti

Enversor kontaktor ciftleri icin aksesuarlar
0...2750 A

Mekanik kilit

LC1-B - (EZ2-LB0601 |- - -

Yatay monte edilmis 2 ayni kontaktor

]

LC1-DT20...DT40 |LAD-T9R1V (1) - [- - -

m entegre elektrik kilitli mekanik kilit

LP1-D80004 | LA9-D8070 'LA9-D8002 | LC1-D115004 | LA9-D11570 | LA9-D11502
m elektrik Kilitsiz (2)

LC1-DT20...DT40 LAD-T9R1 (2) - - - -
LC1DT60A ve LC1DT80A - LAD4CM (3) LP1-D80004 LA9-D8070 LA9-D80978
Ayni degerde yatay monte edilen 2 kontaktér

¥ 4 kutuplu enversor ciftleri

LC1-F1154 LA9-FF977 LA9-FF970 LC1-F1504 LA9-F15077 LA9-FF970
LC1-F1854 LA9-FG977 LA9-FG970 LC1-F2254 LA9-F22577 LA9-FG970
LC1-F2654 LA9-FH977 LA9-FJ970 LC1-F3304 LA9-FJ977 LA9-FJ970
LC1-F4004 LA9-FJ977 LA9-FJ970 LC1-F5004 LA9-FK977 LA9-FJ970
LC1-F6304 LA9-FL977 LA9-FL970 - - -

m Elektrikli kilitlemeli 3 kutuplu enversér ciftleri

LC1-D115 ve D150 LA9-D11571 LA9-D11502 - = -

enversorler dikey monte edilen 2 kontaktér kullanilarak monte edilir
m Ayni degeri kullanan 4 kutuplu enversor giftleri (3)

LC1-F1154 veya F1505
LC1-F1854
LC1-F2254
LC1-F2654 veya F3304
LC1-F4004
LC1-F5004
LC1-F6304
LC1-F7804

1
2
3
4

Mekanik kilit dahil.

—_ —
w W

=

Musteri tarafindan gerceklestirilecek gu¢ baglantilari.

LA9-FF4F
LA9-FG4G
LA9-FG4G
LA9-FH4H
LA9-FJ4J
LA9-FK4K
LA9-FL4L
LA9-FX971 (4)

2 kilit baglanti gubugu ve 4 gii¢ baglantisiyla ¢ift mekanik kilit mekanizmasi.

Altta
LC1-F115 veya F1154
veya LC1-F150 veya F1504

LC1-F185 veya F1854
veya LC1-F225 veya F2254

LC1-F265 veya F2654
veya LC1-F330 veya F3304

LC1-F400 veya F4004

LC1-F500 veya F5004

iki kontaktor arasinda elektrikli kilit elde etmek igin 2 LAD-N-1 yardimci kontak blogunu ayn olarak siparis edin.

Farkli degeri kullanan 3 veya 4 kutuplu enversor giftleri

Ustte

LC1-F185 veya F1854
LC1-F225 veya F2254
LC1-F265 veya F2654
LC1-F300 veya F3304
LC1-F400 veya F4004
LC1-F500 veya F5004
LC1-F630, F6304 veya F800
LC1-F265 veya F2654
LC1-F330 veya F3304
LC1-F400 veya F4004
LC1-F500 veya F5004
LC1-F630, F6304 veya F800
LC1-F400 veya F4004
LC1-F500 veya F5004
LC1-F630, F6304 veya F800
LC1-F500 veya F5004
LC1-F630, F6304 veya F800
LC1-F630, F6304 veya F800

LA9-FG4F
LA9-FG4F
LA9-FH4F
LA9-FH4F
LA9-FJ4F

LAS-FK4F
LA9-FL4F

LA9-FH4G
LA9-FH4G
LA9-FJ4G
LA9-FK4G
LA9-FLAG
LA9-FJ4H

LA9-FK4H
LA9-FL4H
LA9-FK4J

LA9-FL4J

LA9-FL4K
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Sclénelder

Electric

Diger tipler i¢in Ittfen Misteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.



TeSys Notlar

. Diger tipler icin Itfen Musteri Destek Merkezi'ni arayiniz. 444 30 30.
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