
Matériel d’installation
Catalogue



 1

Sommaire

Mureva BOX (Boîtes de dérivation IP55)  ............................................................................................. p. 2
Boîtes de dérivation étanches .............................................................................................................................................p. 2
Présentation ........................................................................................................................................................................p. 4
Tableau de choix  .................................................................................................................................................................p. 6
Boîtes de dérivation .............................................................................................................................................................p. 7
Accessoires .........................................................................................................................................................................p. 10
Dimensions boîtes de dérivation .........................................................................................................................................p. 15

Mureva FIX (Conduits et accessoires de fixation) ................................................................................... p. 22
Accessoires de fixation de conduits ....................................................................................................................................p. 22
Conduits ..............................................................................................................................................................................p. 24
Conduits et accessoires ......................................................................................................................................................p. 25
Tableau de choix ..................................................................................................................................................................p. 26

Mureva TUBE (Conduits et accessoires de fixation) .............................................................................. p. 27
Conduits ..............................................................................................................................................................................p. 27
Accessoires de conduits ......................................................................................................................................................p. 28

Mureva FIX (Conduits et accessoires de fixation) ................................................................................... p. 29
Accessoires de fixation de conduits ....................................................................................................................................p. 29

Thorsman (Câblage et fixation) ......................................................................................................... p. 30
Colliers de câblage Cintura .................................................................................................................................................p. 30

Kaedra (Coffrets modulaires) ............................................................................................................. p. 33
Étanche ...............................................................................................................................................................................p. 33

Index des références............................................................................................................... p. 46



2

Performance

Votre choix dimensionnel

Ø 60 65x65     80x80    105x65       105x105      150x105      175x150     225x175         275x225          325x275

La boîte de dérivation 
étanche de votre choix

Boîtes avec entrées directe à gradins

Boîtes avec entrées 
prédéfoncées

Boîtes à faces lisses

Applications spécifiques

Boîtes de sécurité 960 °C Boîtes pré-équipées  
de borniers

Etanchéité
IP 55 

Sécurité
Tenue au fil incandescent : 

650 à 960 °C
Classe II : 

double isolation

Robustesse
IK 07

Environnement

«éco-conçue»

Mureva BOX
Boîtes de dérivation étanches

La performance et  
le choix prêts à poser
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Une facilité de pose

Trous oblongs

• Etanchéité garantie par 
les double lèvres
• Outil nécessaire pour 
l’ouverture du couvercle

Fixation par clipsage

• Vis imperdables
• Fermeture visuellement 
repérable, la flèche de la 
vis dirigée vers le centre 
de la boite.

Par vis 1/4 de tour

Pion central

Avec cheville filetée Avec une vis classique + cheville

Avec une attache  
pour chemin de câbles  
ou une attache bord  
de tôle

EXCLUSIF

Avec une cloueuse  
à poudre ou à gaz

Une facilité d’entrée des câbles

Hors du volume étanche :
• Par les cheminées
• Avec les pattes de 
fixation

Une facilité de fermeture

Système d'entrée directe à gradins 
• Entrée des tubes après découpes
• Entrée directe des câbles par pression
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Description
La gamme de boîtes de dérivation Mureva BOX se compose de dix dimensions, de la 
boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm.

Les boîtes sont disponibles en trois versions :  b
boîtes à gradins ou entrées défonçables,  v
boîtes à faces lisses,  v
boîtes avec une tolérance à la chaleur plus élevée (960 °C). v

Toutes les boîtes jusqu’à 105 x 65 x 55 mm comportent un couvercle enclipsable ; 
les boîtes de dimensions supérieures se ferment par vis 1/4 de tour.
Elles sont emballées sous film plastique, permettant une identification rapide du produit. 
Les boîtes de petite dimension (jusqu’à 105 x 105 x 55 mm) sont emballées par 5, tandis 
que les boîtes de dimensions supérieures sont emballées à l’unité.
Les boîtes Mureva BOX respectent les exigences environnementales par l’utilisation de 
plastique sans halogènes (excepté les boîtes rouges, légèrement halogénées) et le 
respect de règles d’éco-conception.

Boîtes à gradins
Elles sont disponibles en 10 dimensions avec des gradins de diamètre 20, 25, 32 ou 40 
mm, selon la dimension.

Boîtes avec entrées défonçables
Elles sont disponibles en 9 dimensions (pas de boîte ronde) avec diamètres ISO de M12 
à M40 selon la dimension.
Chaque entrée au pas métrique possède habituellement deux diamètres ISO concen-
triques, par exemple : M16/20 ou M20/25 etc. Seules les entrées sur les boîtes de 
petites dimensions (jusqu’à 105 x 105 x 55 mm) ne comportent qu’un 
diamètre M20.

Boîtes à faces lisses
Elles sont disponibles en 7 dimensions (80 x 80 x 45 mm et de 105 x 105 x 55 à 
325 x 275 x 120 mm).

Boîtes pour circuits de sécurité
Elles sont disponibles en trois dimensions (80 x 80 x 45, 105 x 105 x 55 et 
150 x 105 x 80 mm).

à gradins :  b au diamètre 20 ou 25 mm, selon la dimension.
avec entrées défonçables :  b au diamètres M12, M16, M20 ou M25 selon la dimension 

de la boîte.

Accessoires
Pour la fixation :  b
agrafes de fixation pour chemins de câbles, poutres IPN ou bords de tôle. v
Pour l’entrée des câbles :  b
entrées flexibles TET (aux diamètres 20 à 40 mm),  v
presses-étoupe et accessoires (bagues multicables,...),  v
entrées à gradin. v
Pour la protection :  b
bouchons de transport... v
Pour la juxtaposition :  b
raccords de goulottes, v
kit de juxtaposition de deux boîtes v
Pour le câblage :  b
borniers,  v
platine de montage et barreaux supports. v

Avantages
Large choix : b
choix dimensionnel avec 10 dimensions, v
trois types d’entrées de câbles pour répondre à toutes les méthodes d’installation, v
boîtes pour applications spécifiques (pour circuits de sécurité, pré-équipées de  v

borniers).
Sécurité : b
double isolation (classe II) assurée par les capuchons de protection. v
Facilité d’installation : b
fermeture rapide du couvercle, par clipsage (petites dimensions) ou par quatre vis 1/4  v

de tour garantissant l’étanchéité IP 55,
c v ouvercle imperdable, retenu par un lien avec le corps, facilitant l’installation,
les quatre cheminées du couvercle des boîtes 105 x 105 x 55 mm et supérieures  v

assurent une rigidité et une stabilité parfaite durant les opération d’usinage (ex : pour la 
personnalisation),

plusieurs solutions de pose des boîtes  v : 
par le pion central (boîtes de petites dimensions),  -
par les trous oblongs, -
par les cheminées pour préserver le volume étanche (boîte de grandes dimensions) - .

Boîtes de dérivation IP55 Mureva BOX
Présentation
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Informations techniques et matière
Matière, boîte et couvercle
Boîtes jusqu’à 105 x 105: 

sans halogènes,  b
matériau isolant :  b
corps composé d’ABS, v
couvercle composé de PP. v

Boîtes de grandes dimensions : 
sans halogène, b
matériau isolant : b
corps et couvercle composé de PP. v

Boîtes rouges :
légèrement halogénées,  b
matériau isolant : b
corps et couvercle composé de PP (test au fil incandescent 960°C). v

Couleurs
Boîtes grises standard
Gris RAL 7035.

Boîtes blanches standard
Blanc RAL 9010.

Boîtes rouges
Rouge RAL 3000.

Classe de température
Température d’utilisation
- 25 °C – + 40 °C.

Informations techniques
IP55 conformément à la norme IEC 60529.
Class II conformément à la norme IEC 536, assurée par les bouchons de protection 
(fournis) et les vis de fixation.

Norme
Conforme à la norme EN 60670.

Protection mécanique
IK07 (2J) conformément à la norme EN50102.

Tenue au fil incandescent
650 °C pour les boîtes < 105 x 105 mm
750 °C pour les boîtes ≥ 105 x 105 mm
960 °C pour les boîtes rouges.

Fixation des boîtes
Boîtes jusqu’à 105 x 105 mm :

Fixation par pion central (ex. : en utilisant un cloueur à poudre) b
Par les trous oblongs à défoncer au fond de la boîte (ex : en utilisant un cloueur à  b

gaz)
Boîtes grandes dimensions :

Hors du volument étanche en utilisant les cheminées aux coins de la boîte  b
Par les deux ou quatre trous oblongs à défoncer au fond de la boîte (selon la  b

dimension).

Certifications
EN 60670 certifiée par TÜV.
AENOR (en attente).

Boîtes de dérivation IP55 Mureva BOX
Présentation
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Boîtes de dérivation IP55 Mureva BOX
Tableau de choix

Boîtes avec entrées défonçables IP55 - IK07
Couvercle Enclipsable Vis 1/4 de tour

Dimensions  
(mm)

Int. H Ø 65 80 105 105 150 175 225 275 325
L 60 65 80 65 105 105 150 175 225 275
P 40 45 45 55 55 80 80 100 120 120

Ext. H Ø 74 89 116 116 164 193 241 291 341
L 69 74 89 74 116 121 164 194 241 291
P 69 54 51 62 62 87 87 107 128 128

Nombre d’entrées 
défonçables  
(Ø min. - max.)

12/16 - - - - - 8 8 - - -
16/20 - 4 4 6 7 4 - - - -
20/25 - - - - - 2 4 6 16 24
25/32 - - - - - - 4 - - -
32/40 - - - - - - - 6 8 8

Standard Gris 650°C - ENN05082 ENN05084 ENN05083 ENN05085 ENN05087 ENN05090 ENN05093 ENN05097 ENN05099
750°C - - - - ENN05085 ENN05087 ENN05090 ENN05093 ENN05097 ENN05099

Pour circuits  
de sécurité

Rouge 960°C - - ENN05174 - ENN05175 ENN05177 - - - -

Boîtes à faces lisses IP55 - IK07
Couvercle Enclipsable Vis 1/4 de tour

Dimensions  
(mm)

Int. H Ø 65 80 105 105 150 175 225 275 325
L 60 65 80 65 105 105 150 175 225 275
P 40 45 45 55 55 80 80 100 120 120

Ext. H Ø 74 89 116 116 164 193 241 291 341
L 69 74 89 74 116 121 164 194 241 291
P 69 54 51 62 62 87 87 107 128 128

Standard Gris 650°C - - ENN05044 - - ENN05047 ENN05050 ENN05053 ENN05057 ENN05059
Blanc - - ENN05064 - - - - - - -
Gris 750°C - - - - ENN05045 - - - - -
Blanc - - - - ENN05065 - - - - -

Boîtes à gradins IP55 - IK07
Couvercle Enclipsable Vis 1/4 de tour

Dimensions  
(mm)

Int. H Ø 65 80 105 105 150 175 225 275 325
L 60 65 80 65 105 105 150 175 225 275
P 40 45 45 55 55 80 80 100 120 120

Ext. H Ø 74 89 116 116 164 193 241 291 341
L 69 74 89 74 116 121 164 194 241 291
P 69 54 51 62 62 87 87 107 128 128

Nombre de gradins  
(Ø min. - max.)

4/20 4 4 7 7 8 - - - - - -
4/25 - - - - - 7 10 10 4 - -
4/32 - - - - - - - 2 8 16 10
4/40 - - - - - - - - - 4 10

Standard Gris 650°C ENN05001 ENN05002 ENN05032 ENN05004 ENN05003 ENN05005 ENN05007 ENN05010 ENN05013 ENN05017 ENN05019

Blanc 650°C ENN05021 ENN05022 ENN05072 ENN05024 ENN05023 ENN05025 - - - - -

Équipées de 
borniers

Gris 650°C - - - ENN05204 - ENN05205 - - - - -

Pour circuits  
de sécurité

Rouge 960°C - - - ENN05164 - ENN05165 ENN05167 - - - -
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Boîtes de dérivation à gradins
Dimensions
H x L x P (mm)

Type Couleur Réf.  Qté par 
embal.

Boîte de dérivation avec couvercle enclipsable
Boîte de dérivation en saillie avec entrées directes à gradins et couvercle enclipsable. Degré de protection IP55, protection mécanique 
IK07, tenue au fil incandescent 650 °C.
Matière : ABS (corps), PP (couvercle).
Ø 60 x 40 4 entrées Ø 20 Gris

Blanc
ENN05001

ENN05021

5

65 x 65 x 45 4 entrées Ø 20 Gris
Blanc

ENN05002

ENN05022

5

65 x 65 x 45 7 entrées Ø 20 Gris
Blanc

ENN05032

ENN05072

5

80 x 80 x 45 7 entrées Ø 20 Gris
Blanc

ENN05004

ENN05024

5

80 x 80 x 45 7 entrées Ø 20 et bornier Gris ENN05204 5

105 x 65 x 55 8 entrées Ø 20 Gris
Blanc

ENN05003

ENN05023

5

Boîte de dérivation avec couvercle vissé
Boîte de dérivation en saillie avec entrées directes à gradins et couvercle à vis 1/4 de tour. Degré de protection IP55, protection 
mécanique IK07, tenue au fil incandescent 750 °C.
Matière : PP.
105 x 105 x 55 7 entrées Ø 25 Gris

Blanc
ENN05005

ENN05025

5

105 x 105 x 55 7 entrées Ø 25 et bornier Gris ENN05205 5
150 x 105 x 80 10 entrées Ø 25 Gris ENN05007 1
175 x 150 x 80 10 entrées Ø 25 et  

2 entrées Ø 32
Gris ENN05010 1

225 x 175 x 100 4 entrées Ø 25 et  
8 entrées Ø 32

Gris ENN05013 1

275 x 225 x 120 16 entrées Ø 32 et  
4 entrées Ø 40

Gris ENN05017 1

325 x 275 x 120 10 entrées Ø 32 et  
10 entrées Ø 40

Gris ENN05019 1

Boîtes de dérivation IP55 Mureva BOX
Boîtes de dérivation
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Boîtes de dérivation avec entrées défonçables
Dimensions
H x L x P (mm)

Type Couleur Réf. Qté par 
embal.

Boîte de dérivation avec couvercle enclipsable

Boîte de dérivation en saillie avec entrées défonçables métriques et couvercle enclipsable. Degré de protection IP55, protection 
mécanique IK07, tenue au fil incandescent 650 °C.
Matière : ABS (corps), PP (couvercle).

65 x 65 x 45 4 entrées M16/20 Gris ENN05082 5

80 x 80 x 45 4 entrées M16/20 Gris ENN05084 5

105 x 65 x 55 6 entrées M16/20 Gris ENN05083 5

Boîte de dérivation avec couvercle vissé
Boîte de dérivation en saillie avec entrées défonçables métriques et couvercle à vis 1/4 de tour. Degré de protection IP55, 
protection mécanique IK07, tenue au fil incandescent 750 °C.
Matière : PP.

105 x 105 x 55 7 entrées M16/20 Gris ENN05085 5

150 x 105 x 80 8 entrées M12/16, 4 x M16/20 et 2 x M20/25 Gris ENN05087 1

175 x 150 x 80 8 entrées M12/16, 4 x M20/25 et 4 x M25/32 Gris ENN05090 1

225 x 175 x 100 6 entrées M20/25 et 6 x M32/40 Gris ENN05093 1

275 x 225 x 120 16 entrées M20/25 et 8 x M32/40 Gris ENN05097 1

325 x 275 x 120 24 entrées M20/25 et 8 x M32/40 Gris ENN05099 1

Mureva BOX
Boîtes de dérivation

Boîtes de dérivation IP55

Boîtes de dérivation à faces lisses
Dimensions
H x L x P (mm)  

Type Couleur Réf. Qté par

embal.
Boîte de dérivation avec couvercle enclipsable
Boîte de dérivation en saillie à faces lisses et couvercle enclipsable. Degré de protection IP55, protection mécanique IK07, tenue 
au fil incandescent 650 °C.
Matière : ABS (corps), PP (couvercle).

80 x 80 x 45 Boîte de dérivation à faces lisses Gris
Blanc

ENN05044

ENN05064

5

Boîte de dérivation avec couvercle vissé
Boîte de dérivation en saillie à faces lisses et couvercle à vis 1/4 de tour. Degré de protection IP55, protection mécanique IK07, 
tenue au fil incandescent 750 °C.
Matière PP.

105 x 105 x 55 Boîte de dérivation à faces lisses Gris
Blanc

ENN05045

ENN05065

5

150 x 105 x 80 Boîte de dérivation à faces lisses Gris ENN05047 5

175 x 150 x 80 Boîte de dérivation à faces lisses Gris ENN05050 1

225 x 175 x 100 Boîte de dérivation à faces lisses Gris ENN05053 1

275 x 225 x 120 Boîte de dérivation à faces lisses Gris ENN05057 1

325 x 275 x 120 Boîte de dérivation à faces lisses Gris ENN05059 1
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Mureva BOX
Boîtes de dérivation

Boîtes de dérivation IP55

Boîtes de sécurité à gradins
Dimensions
H x L x P (mm)

Type Couleur Réf. Qté 
par 
embal.

Boîte de dérivation pour circuits de sécurité, avec couvercle enclipsable

Boîte de dérivation en saillie pour circuits de sécurité, avec entrées directes à gradins et couvercle enclipsable. Degré de protection 
IP55, protection mécanique IK07, tenue au fil incandescent 960 °C. 
Matière : PP.

80 x 80 x 45 7 entrées Ø20 mm Rouge ENN05164 5

Boîte de dérivation pour circuits de sécurité, avec couvercle vissé

Boîte de dérivation en saillie pour circuits de sécurité, avec entrées directes à gradins et couvercle à vis 1/4 de tour. Degré de 
protection IP55, protection mécanique IK07, tenue au fil incandescent 960 °C. 
Matière : PP.

105 x 105 x 55 7 entrées Ø25 mm Rouge ENN05165 5

150 x 105 x 80 10 entrées Ø25 mm Rouge ENN05167 1

Boîtes de sécurité avec entrées défonçables
Boîte de dérivation pour circuits de sécurité, avec couvercle enclipsable 

Boîte de dérivation en saillie pour circuits de sécurité, avec entrées défonçables métriques et couvercle enclipsable. Degré de 
protection IP55, protection mécanique IK07, tenue au fil incandescent 960 °C. 
Matière : PP.

80 x 80 x 45 4 entrées M16/20 Rouge ENN05174 5

Boîte de dérivation pour circuits de sécurité, avec couvercle vissé

Boîte de dérivation en saillie pour circuits de sécurité, avec entrées défonçables métriques et couvercle à vis 1/4 de tour. Degré de 
protection IP55, protection mécanique IK07, tenue au fil incandescent 960 °C. 
Matière : PP.

105 x 105 x 55 7 entrées M16/20 Rouge ENN05175 5

150 x 105 x 80 8 entrées M12/16, 4 
x M16/20 et 2 x 
M20/25

Rouge ENN05177 1
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Mureva BOX
Accessoires

Boîtes de dérivation IP55

Entrées des câbles au diamètre ISO
ISO Presse-étoupe Bague mulitcâbles Joint Bouchon 

obturateur
Bouchon  
de transport

Entrées TET

Référence Ø min. / 
max.

Référence nbr. x Ø Référence Référence Référence Référence Ø perçage 
(mm)

Ø du câble 
(mm)

Dimensions (mm) 
A B C

M12 ISM71501 Ø 3 / 6,5 - - IMT36151 IMT36161 - IMT36179 12 - 13 3 - 5 5 20 7
M16 ISM71502 Ø 4 / 8 IMT36157 2 x Ø 4 mm IMT36152 IMT36162 IMT36167 IMT36180 16 - 17 5 - 7 7 21 6
M20 ISM71503 Ø 6 / 12 IMT36158 3 x Ø 4 mm IMT36153 IMT36163 IMT36168 IMT36181 20 - 21 7 - 10 8,5 24 6
M20 (1) IMT36150 Ø 6 / 12 - -  -  - - - - - - - -
M25 ISM71504 Ø 11 / 17 IMT36159 4 x Ø 5 mm IMT36154 IMT36164 IMT36169 IMT36182 25 - 26 10 - 14 10  28 6
M32 ISM71505 Ø 15 / 21 IMT36160 6 x Ø 5 mm IMT36155 IMT36165 IMT36170 IMT36183 32 - 33 14 - 20 12  35  6
M40 ISM71506 Ø 19 / 28 - - IMT36156 IMT36166 IMT36171 IMT36184 40 - 41 20 - 26 16  46 7
M50 - - - - - IMT36185 50 - 51 26 - 35 20  58 10 
(1) Presse-étoupe haute résistance au feu pour les boîtes de sécurité 960 °C

Entrées de câbles directes à gradins
Ø de perçage (mm) Ø du câble ou conduit 

(mm)
Couleurs
Blanc RAL 9010 Gris RAL 7035 Gris foncé RAL 7004

23 4 - 20 IMT36172 ISM71071 ENN08131  
29 4 - 25 IMT36173 ISM71072 ENN08132  
36 4 - 32 - ISM71073 -
44 4 - 40 - ISM71074 -

Guide de choix
Nbr. de borniers par barreau support, exemples de combinaisons

Borniers 
2 x 10 mm2 +  
2 x 16 mm2

Borniers 
3 x 16 mm2 +  
1 x 25 mm2

Pour boîtes 
(mm)

Barreau support
175 mm

4
0

0
4

175 x 105
175 x 150
225 x 175

Barreau support
225 mm

6
0
3

0
5
3

225 x 175
275 x 225

Barreau support
275 mm

8
0
3
4

0
6
4
3

275 x 225
325 x 275

Accessoires de câblage
Borniers 2,52 et 62 Borniers 102, 162  et 252 Barreaux support
Borniers à 
clipser 6 x 2,52

Borniers à vis  
3 x 62

Platine de montage Type Noir  
(phase)

Bleu  
(neutre)

Vert  
(terre)

Référence Référence Référence
WDE0000010 IMT36089 ENN08241 3 x 16² + 1 x 25² IMT34004 IMT34006 IMT34008 175 x 60 mm IMT34000

2 x 10² + 2 x 16² IMT34003 IMT34005 IMT34007 225 x 80 mm IMT34001
- - - - 275 x 100 mm IMT34002

Pattes de fixation Agrafes de fixation
Poutres IPN / bords  
de tôle

Chemin  
de câbles

Référence
NSYAEFTB Agrafe Clip M6

ENN08167 ENN48861 ENN08162

Accessoires de fixation Accessoires de juxtaposition
Raccords de goulotte Kit de juxtaposition

Pour boîtes de H = 80 Pour boîtes de H = 105
Gris ENN08156 Gris ENN08157 13934
Blanc ENN08158 Blanc ENN08159
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Accessoires pour entrée des câbles avec maintien
Diamètre ISO Diamètre du câble / 

conduit (mm)
Diamètre de perçage 
(mm)

Couleur Réf. Qté par 
embal.

Presse-étoupes ISO
Presse-étoupe équipé d’un écrou et d’un joint en néoprène pour l’introduction d’un câble. Utilisable pour des trous filetés ou non. La 
classe IP68 assure une protection complète. La température d’utilisation est comprise entre -30 et +80 °C de manière permanente et 
jusqu’à +150 °C par intermittence. 
Matière : PA6.

M12 Ø 3 / 6,5 Gris RAL 7035 ISM71501 20

M16 Ø 4 / 8 Gris RAL 7035 ISM71502 20

M20 Ø 6 / 12 Gris RAL 7035 ISM71503 20

M25 Ø 11 / 17 Gris RAL 7035 ISM71504 10

M32 Ø 15 / 21 Gris RAL 7035 ISM71505 10

M40 Ø 19 / 28 Gris RAL 7035 ISM71506 5

Presse-étoupe de sécurité

Presse-étoupe équipé d’un écrou et d’un joint en néoprène pour l’introduction d’un câble, dédié au boîtes rouges pour circuits de 
sécurité. Utilisable pour des trous filetés ou non. L’IP 68 et le choix de la matière garantissent un protection complète même dans des 
environnements très chauds. Tenue au fil incandescent 960 °C.
Matière : PA6.

M20 Ø 6 / 12 Rouge RAL 3000 IMT36150 20

Joint
Joint pour presse-étoupe. Destiné à assurer le maintien et l’IP 68 lors de l’installation de presse-étoupes sur surface dures.
Matière : caoutchouc d’EPDM.

M12 Noir IMT36151 100

M16 Noir IMT36152 100

M20 Noir IMT36153 100

M25 Noir IMT36154 50

M32 Noir IMT36155 50

M40 Noir IMT36156 25

Bague multicables

Bague multi-câbles pour presse-étoupe. Déstiné à assurer le maintien de plusieurs câbles à travers le même presse-étoupe.
Matière : caoutchouc d’EPDM.
M16 2 x Ø 4 Noir IMT36157 40
M20 3 x Ø 4 Noir IMT36158 40
M25 4 x Ø 5 Noir IMT36159 20
M32 6 x Ø 5 Noir IMT36160 20

Bouchons d’obturation

Bouchons obturateurs avec écrous de fixation inclu. Destiné à sceller les ouvertures dans les boîtes durant le transport ou pour les 
protéger temporairement dans l’attente de leur utilisation.
Matière : PA6.
M12 Gris RAL 7035 IMT36161 40
M16 Gris RAL 7035 IMT36162 40
M20 Gris RAL 7035 IMT36163 40
M25 Gris RAL 7035 IMT36164 20
M32 Gris RAL 7035 IMT36165 20
M40 Gris RAL 7035 IMT36166 10

Bouchons de transport

Bouchons de transport pour presse-étoupe. Destiné à sceller les les presse-étoupes durant le transport ou pour les protéger 
temporairement dans l’attente de leur utilisation. 
Matière : PA6.
M16 Noir IMT36167 40
M20 Noir IMT36168 40
M25 Noir IMT36169 20
M32 Noir IMT36170 20
M40 Noir IMT36171 10

Mureva BOX
Accessoires pour boîtes de dérivation

Boîtes de dérivation IP55
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Accessoires de fixation
Agrafe pour bords de tôle et poutres IPN
Agrafe de fixation pour boîtes < 105 x 105 mm (dimensions intérieures) sur poutres IPN de 2 à 12 mm et tous types de bords de tôle.
Permet la fixation hors du volume étanche.
Matière : Acier.
Agrafe bord de tôle Gris ENN08167 10

Agrafe pour chemins de câbles
Agrafe de fixation pour boîtes < 105 x 105 mm (dimensions intérieures) sur tous types de chemins de câbles filaires.
Permet la fixation hors du volume étanche.
Matière : PA6 avec 30 % de fibre de verre.
Agrafe pour chemins de câbles Gris ENN08162 10

Clip M6
Accessoire complémentaire à l’agrafe bord de tôle destiné à permettre la fixation par vis M6.
Matière : Acier.
Clip M6 ENN48861 10

Pattes de fixation
Pattes de fixation pour boîtes < 105 x 105 mm (dimensions intérieures). Permet la fixation hors du volume étanche.  

Pattes de fixation NSYAEFTB 4

Raccords de goulottes

Accessoire pour boîtes de dérivation permettant un raccord esthétique avec les goulottes.
Matière : PP.

 

80 x 80 x 45
125 x 80 x 65

jusqu’à 30 x 50 Gris RAL 7035 ENN08156 4
Blanc RAL 9010 ENN08158 4

105 x 65 x 55
105 x 105 x 55
150 x 105 x 80

jusqu’à 35 x 60 Gris RAL 7035 ENN08157 4

Blanc RAL 9010 ENN08159 4

Accessoires de juxtaposition
Type Pour boîtes (mm) Pour goulottes (mm) Couleur Réf. Qté par 

embal.
Kit de juxtaposition
Kit de juxtaposition M32 destiné à assembler deux boîtes avec entrées prédéfoncées M32 sans dégrader l’IP. 
Matière : Polystyrène.
Juxtaposition à partir de 175 x 150 x 80 Gris 13934 2

Entrées directes à gradins

  

 

 

Entrées directes à gradins pour trous non filetés. Conçues pour une introduction rapide des câbles soit directement à travers la membrane 
(ex. : pour l’entrée de câbles rigides 4-14 mm2), ou en retirant le gradin correspondant au diamètre souhaité pour les câbles ou conduits de 
14 mm2 à 20, 25, 32 et 40 mm2 respectivement.
Matière : SBS.

4-20 Ø23 Gris RAL 7035 ISM71071 10

Blanc RAL 9010 IMT36172 10

Gris foncé RAL 7004 ENN08131 10

4-25 Ø29 Gris RAL 7035 ISM71072 10

Blanc RAL 9010 IMT36173 10

Gris foncé RAL 7004 ENN08132 10

4-32 Ø36 Gris RAL 7035 ISM71073 10

4-40 Ø44 Gris RAL 7035 ISM71074 10

Diamètre ISO
Diamètre du câble / 
conduit (mm)

Diamètre de 
perçage (mm)

Couleur Réf.
Qté par 
embal.

Entrées TET
Membranes de différents diamètres pour trous avec filetage métrique. IP67.
Matière : EPDM.

M12 Ø3 / 5 Ø13 Gris IMT36179 50

M16 Ø5 / 7 Ø17 Gris IMT36180 50

M20 Ø7 / 10 Ø21 Gris IMT36181 50

M25 Ø10 / 14 Ø26 Gris IMT36182 50

M32 Ø14 / 20 Ø33 Gris IMT36183 50

M40 Ø20 / 26 Ø41 Gris IMT36184 25

M50 Ø26 / 35 Ø51 Gris IMT36185 25

Mureva BOX
Accessoires pour boîtes de dérivation

Boîtes de dérivation IP55

Accessoires pour entrée des câbles avec maintien
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Mureva BOX
Accessoires pour boîtes de dérivation

Accessoires de câblage
Type Couleur Réf. Qté par 

embal.
Platine de montage
Platine de montage pour borniers de 2,5 mm2 et 6 mm2 dans les boîtes 80 x 80 mm et 105 x 105 mm (dimensions intérieures). La 
platine permet le montage de huit borniers de 2,5 mm2 ou de deux borniers de 6 mm2 ou une combinaisons des deux.
Matière : PC.

Platine de montage Anthracite RAL 7016 ENN08241 10

Borniers
Bornier à 6 pôles resistant à une température maximale de 85 °C. Section maximale du câble 6 x 2,5 mm2. 
Matière : PA.

Bornier à ressort
6 x 2.52

Blanc WDE0000010 100

Bornier à 3 pôles. Section du câble jusqu’à 6 mm2. 440 V. 
Matière : PA.

Bornier à vis
3 x 62

Noir IMT36089 20

Borne de terre marquée par un symbole permettant un repérage facile durant les opérations de maintenance..

- IMT34009 10

Borniers
Borniers à clipser sur barreaux supports. Les boîtes à partir de 175 x 150 mm (dimensions intérieures) acceptent le montage d’une 
barre de 12 x 2 mm capable d’accueillir de 3 à 8 borniers (selon la dimension du barreau et du bornier, voir le guide de sélection 
ci-dessous).
Matière : Barreaux de cuivre dans un boîtier plastique.

Phase, 3 x 162 + 1 x 252 Noir IMT34004 10

Phase, 2 x 102 + 2 x 162 Noir IMT34003 10

Neutre, 3 x 162 + 1 x 252 Bleu IMT34006 5

Neutre, 2 x 102 + 2 x 162 Bleu IMT34005 5

Bornier identiques à ceux ci-dessus mais livrés avec sticker jaune avec le symbole de terre. Si nécessaire, le sticker peut être collé au 
couvercle du bornier. 

Terre, 3 x 162 + 1 x 252 Vert IMT34008 5

Terre, 2 x 102 + 2 x 162 Vert IMT34007 5

Barreaux support

Barreaux support pour bornier de 12 x 12 mm, pour un clipsage facile de 3 à 8 borniers selon la dimension du barreau et des borniers 
(voir guide de sélection ci-dessous). Cet accessoire permet de conserver un volume de câblage plus important. Pieds et vis de fixation 
inclus.
Matière : barreau en acier galvanisé sur pieds en plastique.

175 x 60 mm - IMT34000 1

225 x 80 mm - IMT34001 1

275 x 100 mm - IMT34002 1

Boîtes de dérivation IP55

Guide de choix
Nbr. de borniers par barreau support, exemples de combinaisons

Borniers 
2 x 10 mm2 +  
2 x 16 mm2

Borniers 
3 x 16 mm2 +  
1 x 25 mm2

Pour boîtes 
(mm)

Barreau support
175 mm

4
0

0
4

175 x 105
175 x 150
225 x 175

Barreau support
225 mm

6
0
3

0
5
3

225 x 175
275 x 225

Barreau support
275 mm

8
0
3
4

0
6
4
3

275 x 225
325 x 275
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Mureva BOX
Accessoires pour boîtes de dérivation

Accessoires de câblage
Longueur du rail Pour boîtes de 

hauteur
Référence selon type de rail

15 x 5 mm 35 x 7,5 mm

 

 

97 105 NSYAMRD11155TB NSYAMRD11357TB

140 150 NSYAMRD16155TB NSYAMRD16357TB

168 175 NSYAMRD19155TB NSYAMRD19357TB

214 225 NSYAMRD24155TB NSYAMRD24357TB

264 275 NSYAMRD29155TB NSYAMRD29357TB

316 325 NSYAMRD34155TB NSYAMRD34357TB

Accessoires de marquage
Accessoires de marquage

Marqueur indélébile pour le marquage sur les boîtes ou sur autocollants
Matière : plastique.

Marqueur indélébile bleu ENN08276 10

Planche de 60 étiquettes de 70 x 70 mm pour le repérage de tout type de boîtes

Planche d’étiquettes ENN08271 1

Boîtes de dérivation IP55
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Dimensions Mureva BOX
Boîtes de dérivation

Boîtes ENN05001 et ENN05021

Intérieur Côté Arrière

Boîtes ENN05002, ENN05022, ENN05032, ENN05072 et ENN05082

Côté ArrièreIntérieur avec gradins Intérieur avec entrées 
défonçables

Boîtes ENN05004, ENN05024, ENN05044, ENN05064, ENN05084, ENN05164, ENN05174 
et ENN05204

Intérieur avec gradins Intérieur avec entrées 
défonçables

Côté Arrière
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Intérieur Côté

Boîtes ENN05005, ENN05025, ENN05045, ENN05065, ENN05085, ENN05165,  
ENN05175 et ENN05205

Arrière

Boîtes ENN05003, ENN05023 et ENN05083

Côté ArrièreIntérieur avec gradins Intérieur avec entrées 
défonçables

Dimensions Mureva BOX
Boîtes de dérivation
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16
4

Boîtes ENN05007, ENN05047, ENN05087, ENN05167 et ENN05177

Côté Arrière

Intérieur avec gradins Intérieur avec entrées défonçables

Dimensions Mureva BOX
Boîtes de dérivation
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Dimensions Mureva BOX
Boîtes de dérivation

Boîtes ENN05010, ENN05050 et ENN05090

Côté Arrière

Intérieur avec gradins Intérieur avec entrées défonçables
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Dimensions Mureva BOX
Boîtes de dérivation

Boîtes ENN05013, ENN05053 et ENN05093

Côté Arrière

Intérieur avec gradins Intérieur avec entrées défonçables
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Côté Arrière

Boîtes ENN05017, ENN05057 et ENN05097

Intérieur avec gradins Intérieur avec entrées défonçables

Dimensions Mureva BOX
Boîtes de dérivation
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Dimensions Mureva BOX
Boîtes de dérivation

Boîtes ENN05019, ENN05059 et ENN05099

Côté Arrière

Intérieur avec gradins Intérieur avec entrées défonçables
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Description
Les colliers d'installation Mureva FIX en PA12 Rilsan®* sont disponibles en 4 versions de 
diamètres de serrage (de 8 à 92 mm). La gamme comprend également des embases 
pour la fixation murale.
Conçus pour garantir une qualité et une sécurité à l'épreuve du temps, ils possèdent une 
insensibilité aux intempéries (UV, pluie, températures extrèmes, brouillard salin...), une 
excellente tenue à l'arrachement et l'allongement ainsi qu'une résistance au feu 
conforme aux plus hautes exigences.
Aussi, il est conseillé pour toute installation en intérieur comme en extérieur ainsi que 
dans les milieux agressifs chimiquement (huiles, graisses, hydrocarbures, acides dilués, 
solvants...).

Avantages
Insensibilité aux intempéries et au vieillissement b
Caractéristiques préservées quel que soit le taux d'hygrométrie b
Forte résistance aux chocs à basse température b
Tenue à l'arrachement et à l'allongement b
Sans halogènes b

Informations techniques
Certification

Le collier est conforme à la norme EN 50146 b

Tenue à la flamme
UL 94 HB b

Température d'utilisation
- 60 °C à + 85 °C b
1000 heures à 100 °C, 120 °C en pointe b

Température d'installation
- 30 °C minimum b

Tenue aux UV
Conforme aux essais EDF HN33 S 62 b

Absorbtion d'humidité
Inférieur à 0,9 % b

Tenue à l'arrachement

Informations matières
Matière b
PA 12 Rilsan v ®* (Polyamide)
Couleur b
Noir v

Référence Ø d'essai (mm) tenue minimale (daN)
ENN47922 20 36
ENN47942 20 36
ENN47962 26 53
ENN47992 26 53

Mureva FIX
Accessoires de fixation 
de conduits

Conduits et
accessoires de fixation 

* La marque et le logo RILSAN® sont la propriété exclusive du groupe ARKEMA
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Colliers d'installation
Ø de serrage 
min./max. (mm)

Longueur 
du collier (mm)

Couleur Réf. Qté par
emballage

Colliers d'installation PA12 Rilsan®

Colliers d'installation à tête plate et denture extérieure de largeur 9 mm.  Les colliers sont disponibles en 4 versions de diamètre de 
serrage, de 8-22 mm à 55-92 mm et 2 versions d'emballage, par 100 et par 1000 avec une pince à collier (réf. ENN46150).
Matière : PA12 Rislan®

Packs de 100 unités
Ø 8 - 22 132 Noir ENN47922 100
Ø 10 - 42 194 Noir ENN47942 100
Ø 26 - 62 273 Noir ENN47962 100
Ø 55 -92 370 Noir ENN47992 100
Packs de 1000 unités + pince à colliers
Ø 10 - 42 194 Noir ENN94442 1000
Ø 26 - 62 273 Noir ENN94462 1000
Ø 55 -92 370 Noir ENN94492 1000
Accessoires de fixation
Type Couleur Réf. Qté par 

emballage
Embases pour colliers d'installation

Embases conçues pour accueillir des colliers d'installation de largueur 9 mm. Protégés contre les UV ils sont conseillés pour des usages 
intérieurs et extérieurs.
Conforme à la norme EN 50146, tenue minimale à l'arrachement : 20daN.
Taraudage de la référence ENN47995 : Ø 7 x 150 mm. Ecartement par rapport au support pour la référence ENN47998 : 15 mm.
Matière : PA12
Embase simple Noir ENN47994 100
Embase universelle Noir ENN47995 100
Embase avec cheville Noir ENN47996 100
Embase avec cheville
et écartement mural

Noir ENN47998 100

Pince à colliers
Facilite le serrage et la coupe des colliers d'installation de diamètres 6 à 9 mm.
Matière : Acier
Pince à colliers - ENN46150 1

Mureva FIX
Accessoires de fixation 
de conduits

Conduits et
accessoires de fixation 
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Choix

Écologie Sécurité
Ne contient pas de sel 
de plomb

> Du Ø16 au Ø63 mm,

> Standard ou tulipé, 

> Blanc ou gris.

> Resistance aux 
agents chimiques

> Non propagation  
de la flamme

> Utilisation de 

- 5 °C à + 60 °C

> Conforme à la norme 
EN 61386-21

Mureva FIX : votre choix pour la fixation et l’installation

Pour une 
installation 
rapide

Instaclips

Instacables

Chevilles Murafix

Chevilles Murafix

Embases avec 
chevilles

Embases sans 
chevilles

Colliers d'installation en 
PA12 Rilsan®*

Pour une 
installation  
à toute 
épreuve

Pour un 
agencement 
esthétique

Clips à tubesRails pour clips

Agrafe bords de tôle

Pour une 
installation 
sur bords 
de tôle

* La marque et le logo RILSAN® sont la propriété exclusive du groupe ARKEMA

Mureva TUBE
Conduits

La performance et le choix 
prêts à poser
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Description
La gamme de conduits Mureva TUBE comprend des produits pour une utilisation 
intérieur et extérieur. La gamme inclue les conduits ainsi que des accessoires et 
solution de fixation du Ø 16 mm au Ø 63 mm. 
Tous ces produits sont compatibles avec la gamme de boîtes de dérivation Mureva 
BOX. Les conduits et accessoires sont disponibles en blanc et gris. Pour l’installation 
en extérieur, choisir les accessoires de fixation noir (PA12) qui fournissent une meilleure 
résistance à l’humidité et aux UV.
Le système est certifié IP40 avec l’utilisation des équerres et tés. Il atteint un IP41 avec 
l’utilisation des coudes.

Avantages
Utilisable aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. b
Large gamme de conduits pour toutes les applications. b
Installation rapide avec l’utilisation des chevilles Murafix. b
Niveau d’IP élevé : IP41. b
Large gamme d’accessoires de fixation pour répondre à toutes les méthodes  b

d’installation.

Informations techniques
Certification

Le système est certifié selon EN 50086-2-1 b

Protection mécanique
IK 07 (2J) selon IEC 62262 b

Résistance à la flamme
Non propagateur de la flamme b

Température d’utilisation
de - 5 °C à + 60 °C b

Informations matière
PVC (polychlorure de vinyle)

Couleur b
Gris RAL 7035 v
Blanc v

PP (polypropylène)
Couleur b
Gris RAL 7035 v
Blanc v

PA 6/6 et PA 12 (polyamide)
Couleur b
Gris RAL 7035 v
Blanc v

Conduits et
accessoires de fixation 

Mureva TUBE
Conduits et accessoires
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Conduits et
accessoires de fixation 

Mureva TUBE
Tableau de choix

Conduits Mureva TUBE
Diamètre (mm) Extérieur 16 20 25 32 40 50 63

Intérieur 12,8 16,8 21,3 27 33,7 46 53,7
Section (mm²) 43 74 119 191 297 473 755
Longueur 3m Tulipé Gris ENN40616 ENN40620 ENN40625 ENN40632 ENN40640 ENN40650 ENN40663

Blanc ENN49616 ENN49620 ENN49625 - - - -
Standard Gris ENN40316 ENN40320 ENN40325 ENN40332 ENN40340 ENN40350 ENN40363

Blanc ENN49316 ENN49320 ENN49325 - - - -
Longueur 2m Tulipé Gris ENN40516 ENN40520 ENN40525 ENN40532 - - -

Blanc ENN49516 ENN49520 ENN49525 - - - -
Standard Gris ENN40416 ENN40420 ENN40425 ENN40432 - - -

Blanc ENN49416 ENN49420 ENN49425 - - - -
Manchons Gris ENN41316 ENN41320 ENN41325 ENN41332 ENN41340 ENN41350 ENN41363

Blanc ENN41916 ENN41920 ENN41925 - - - -

Coudes Gris ENN43316 ENN43320 ENN43325 ENN43332 ENN43340 ENN43350 ENN43363
Blanc ENN43916 ENN43920 ENN43925 - - - -

Équerres Gris ENN42316 ENN42320 ENN42325 - - - -
Blanc ENN42916 ENN42920 ENN42925 - - - -

Tés Gris ENN44316 ENN44320 ENN44325 - - - -
Blanc ENN44916 ENN44920 ENN44925 - - - -

Ressorts à cintrer ENN46016 ENN46020 ENN46025 - - - -

Accessoires Mureva FIX
Instacables Usage en 

intérieur
Gris ENN47930 ENN47930 ENN47930 ENN47930 ENN47960 ENN47960 ENN47960
Blanc ENN47939 ENN47939 ENN47939 ENN47939 - - -

Usage à 
l'extérieur

Noir ENN47935 ENN47935 ENN47935 ENN47935 ENN47965 ENN47965 ENN47965

Instaclips Gris ENN45020 ENN45020 ENN45025 - - - -
Blanc ENN45920 ENN45920 ENN45925 - - - -

Clips à tube Gris ENN45116 ENN45120 ENN45125 - - - -
Blanc ENN45816 ENN45820 ENN45825 - - - -

Rails pour clips Gris ENN45126 ENN45126 ENN45126 - - - -

Colliers d'installation Mureva FIX
Diamètre de serrage (min-max) 8 - 22 10 - 42 26 - 62 55 - 92
Colliers en PA12 Rilsan®* (pack de 100 pc) ENN47922 ENN47942 ENN47962 ENN47992
Pack 1000 colliers + 
Pince

- ENN94442 ENN94462 ENN94492

Pinces à colliers 6 à 9 mm ENN46150
Embases Sans cheville Simple ENN47994

Universelle ENN47995
Avec cheville Simple ENN47996

écartement 
mural

ENN47998

Chevilles Diam.  
6 mm

ENN48935

Diam.  
8 mm

ENN48934

Agrafe bord de tôle /  
poutres IPN

Poutre 
d'épaisseur 2 
à 12 mm

ENN08167
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Conduits et
accessoires de fixation 

Mureva TUBE
Conduits

Conduits
Type Couleur Référence  Qté par 

emballage
Conduits, Standard
Conduits standard non propagateurs de flamme disponibles en longueur de 2 ou 3 m et diamètres de 16 à 63 mm (voir ci-dessous). 
Résistance aux impacts mécaniques 2 Joule (IK07) et résistance à la compression 750 N.
Matière : PVC.
Standard, longueur 2 m
Ø16 mm Gris

Blanc
ENN40416

ENN49416

25
25

Ø20 mm Gris
Blanc

ENN40420

ENN49420

17
17

Ø25 mm Gris
Blanc

ENN40425

ENN49425

17
17

Ø32 mm Gris ENN40432 10

Standard, longueur 3 m
Ø16 mm Gris

Blanc
ENN40316

ENN49316

25
25

Ø20 mm Gris
Blanc

ENN40320

ENN49320

17
17

Ø25 mm Gris
Blanc

ENN40325

ENN49325

17
17

Ø32 mm Gris ENN40332 10

Ø40 mm Gris ENN40340 7

Ø50 mm Gris ENN40350 4

Ø63 mm Gris ENN40363 3

Conduits, tulipés
Conduits tulipés non propagateurs de flamme disponibles en longueur de 2 ou 3 m et diamètres de 16 à 63 mm (voir ci-dessous). L’une 
des extrémités tulipée du conduit permet la jointure avec un autre conduit du même diamètre. Résistance aux impacts mécaniques 2 
Joule (IK07) et résistance à la compression 750 N.
Matière : PVC.
Tulipés, longueur 2 m
Ø16 mm Gris

Blanc
ENN40516

ENN49516

25
25

Ø20 mm Gris
Blanc

ENN40520

ENN49520

17
17

Ø25 mm Gris
Blanc

ENN40525

ENN49525

17
17

Ø32 mm Gris ENN40532 10

Tulipés, longueur 3 m
Ø16 mm Gris

Blanc
ENN40616

ENN49616

25
25

Ø20 mm Gris
Blanc

ENN40620

ENN49620

17
17

Ø25 mm Gris
Blanc

ENN40625

ENN49625

17
17

Ø32 mm Gris ENN40632 10

Ø40 mm Gris ENN40640 7

Ø50 mm Gris ENN40650 4

Ø63 mm Gris ENN40663 3
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Accessoires de conduits
Type Couleur Référence Qté par 

emballage
Manchons

Manchons permettant le raccord de conduits tout en assurant un IP41. Résistance aux impacts mécaniques 6 Joule (IK08).
Matière : PP.

Ø16 mm Gris
Blanc

ENN41316

ENN41916

100
100

Ø20 mm Gris
Blanc

ENN41320

ENN41920

100
100

Ø25 mm Gris
Blanc

ENN41325

ENN41925

50
50

Ø32 mm Gris ENN41332 25

Ø40 mm Gris ENN41340 1

Ø50 mm Gris ENN41350 1

Ø63 mm Gris ENN41363 1

Coudes

Coudes permettant le raccord et la déviation de conduits tout en assurant un IP41. Non propagateur de flamme, résistance aux impacts 
mécaniques 2 Joule (IK07) et résistance à la compression 750 N. 
Matière : PVC.

Ø16 mm Gris
Blanc

ENN43316

ENN43916

100
100

Ø20 mm Gris
Blanc

ENN43320

ENN43920

50
50

Ø25 mm Gris
Blanc

ENN43325

ENN43925

20
20

Ø32 mm Gris ENN43332 1

Ø40 mm Gris ENN43340 1

Ø50 mm Gris ENN43350 1

Ø63 mm Gris ENN43363 1

Équerres 

Équerres permettant le raccord et la déviation de conduits tout en assurant un IP40. L'équerre est constituée de deux parties clipsables 
et conçue pour les courbes sérrées. Non propagateur de flamme, résistance aux impacts mécaniques 2 Joule (IK07) et résistance à la 
compression 750 N.  
Matière : PVC.

Ø16 mm Gris
Blanc

ENN42316

ENN42916

50
50

Ø20 mm Gris
Blanc

ENN42320

ENN42920

50
50

Ø25 mm Gris
Blanc

ENN42325

ENN42925

25
25

Tés

Tés permettant le raccord et la déviation de conduits tout en assurant un IP40. Le té est constitué de deux parties clipsables. 
Non propagateur de flamme, résistance aux impacts mécaniques 2 Joule (IK07) et résistance à la compression 750 N. 
Matière : PVC.

Ø16 mm Gris
Blanc

ENN44316

ENN44916

50
50

Ø20 mm Gris
Blanc

ENN44320

ENN44920

50
50

Ø25 mm Gris
Blanc

ENN44325

ENN44925

25
25

Ressorts à cintrer

Ressorts à cintrer pour conduits de diamètres 16, 20 ou 25 mm. Le ressort est destiné à donner au conduit la forme désirée.
Matière : acier.

Ø16 mm - ENN46016 1

Ø20 mm  - ENN46020 1

Ø25 mm - ENN46025 2

Mureva TUBE
Accessoires de conduits

Conduits et
accessoires de fixation 
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Accessoires de fixation de conduits
Type Couleur Référence Qté par 

emballage
Instaclips

Instaclip pour la fixation de conduits de différents diamètres, voir ci-dessous. L'Instaclip peut être fixé avec une cheville Murafix ou avec 
une vis. L'Instaclip consiste en une bride de maintien du conduit dont l'extrémité se clipse dans le support. 
Matière : PA 6/6.

Ø16 - 20 mm Gris
Blanc

ENN45020

ENN45920

100
100

Ø25 mm Gris
Blanc

ENN45025

ENN45925

100
100

Instacables
Instacable intégrant un collier d'installation pour conduits de diamètres 16-32 mm ou 40-63 mm. Les Instacables noirs sont conçus pour 
une utilisation à l'extérieur. L'Instacable peut être fixé avec une cheville Murafix ou avec une vis. 
Matière : 
- Produits de couleur blanche et grise : PA 6/6
- Produits de couleur noire : PA 12

Ø16-32 mm Gris
Blanc
Noir

ENN47930

ENN47939

ENN47935

100
100
100

Ø40-63 mm Gris
Noir

ENN47960

ENN47965

100
100

Instacables avec cheville Murafix 
Instacable intégrant un collier d'installation (de largeur 7 mm) pour conduits de diamètres 16-32 mm ou 40-63 mm. L'Instacable peut 
être fixé avec la cheville Murafix Ø8 mm livrée ou avec une vis. 
Température de montage : -15 à +60° C. Température d'utilisation : -40 à +85° C (max. : 120° C).
Matière : PA 6/6.

Ø16-32 mm Gris ENN47933 100

Ø40-63 mm Gris ENN47963 100

Clips à tubes
Clips pour conduits de différents diamètres, voir ci-dessous.Le clip à tubes peut être fixé avec une cheville Murafix, avec une vis ou en 
utilisant le rail de clips.
Matière : PA 6/6.

Ø16 mm Gris
Blanc

ENN45116

ENN45816

100
100

Ø20 mm Gris
Blanc

ENN45120

ENN45820

50
50

Ø25 mm Gris
Blanc

ENN45125

ENN45825

50
50

Rail pour clips à tubes
Rail pour la juxtaposition de clips à tubes de diamètres 16, 20 ou 25 mm dans toutes les configurations.
Matière : PA 6/6.

Conduit clip rail Gris ENN45126 25

Chevilles Murafix
Chevilles Murafix pour perçages de 6 ou 8 mm, installables sur des murs en béton. La cheville Murafix a deux fonctions. Elle peut être 
utilisée comme un goujon fileté pour la fixation de boîtes de dérivation Mureva BOX ou d'accessoires de fixation de conduits (filetage Ø7 
x 1,5 mm).Elle peut également s'utiliser comme une cheville classique en retirant l'extrémité courte avec une pince coupante par 
exemple. 
Les chevilles Murafix sont livrées avec une bouterolle de mise en oeuvre.
Matière : PA 6/6.

Cheville M8 Gris ENN48934 100

Cheville M6 Gris ENN48935 200

Agrafe pour bords de tôle et poutres IPN

Agrafe permettant le passage d’un collier d’installation pour la fixation de tubes le long des poutres IPN de 2 à 12 mm et tout type de 
bords de tôle.
Matière : Acier.

Agrafe bord de tôle Gris ENN08167 10

Mureva FIX
Accessoires de fixation 
de conduits

Conduits et
accessoires de fixation 
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Description
Les colliers de câblage sont utilisés pour attacher et regrouper des câbles, conduits et 
tubes.

Deux types de colliers de câblage Thorsman Cintura sont disponibles :
Les colliers constitués de polyamide incolore, pour un usage uniquement en intérieur. b
Les colliers constitués de polyamide noir stabilisé UV, pour un usage en extérieur. b

Les colliers sont auto-bloquants et ne peuvent donc pas être réouverts.
Ils possèdent une bordure arrondie et lisse pour une manipulation facilitée et une 
installation plus sûre. L’extrémité pointue et arrondie permet une insertion plus facile dans 
la tête du collier.

Informations matière et utilisation
PA (Polyamide) 6/6, sans halogènes

Couleur b
Incolore v

PA (Polyamide) 6/6, stabilisé UV, sans halogènes
Couleur b
Noir v

Point de fusion
250 °C b

Tenue au fil incandescent (NF C 20-455)
650 °C / 30 s b

Inflammabilité
Autoextinguible conformément à la norme UL 94 classe V-2 b

Température d’utilisation
-40 °C à +85 °C b

Résistance aux agents chimiques
Résistance totale aux : b
huiles de moteur,  v
graisses,  v
produits pétroliers. v
Bonne tenue aux : b
bases organiques / acides,  v
solvants chlorés. v
Résistance limitée aux : b
acides. v
Ne résiste pas au : b
phénol. v

Tenue à l’arrachement
Largeur du collier (mm) Tenue minimale à l’arrachement (kg)
2,5 8

3,6 13,6

4,8 22

7,6 54,5

9 80

Câblage et fixation Thorsman
Colliers de câblage Cintura
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Câblage et fixation Thorsman
Colliers de câblage Cintura

Colliers d'identification
Colliers d'identification
Collier d'identification comportant une plage de marquage, pour un serrage rapide et sûre des câbles, conduits et tubes. Produits livrés 
en conditionnement étanche afin de garantir les performances, quelles que soient les conditions de stockage. 
Matière : PA 6/6.

Plage de marquage 20 x 9 mm, largeur 2,5 mm

Ø 18 mm Incolore 110 ENN46220 100

Plage de marquage 25 x 8 mm, largeur 2,5 mm

Ø 18 mm Incolore 100 ENN46222 100

Plage de marquage 23 x 13 mm, largeur 4,8 mm

Ø 43 mm Incolore 220 ENN46225 100

Colliers de câblage
Diamètre de serrage max. Couleur Longueur (mm) Référence Qté par 

emballage
Colliers de câblage
Collier de câblage pour un serrage rapide et sûre des câbles, conduits et tubes. Produits livrés en conditionnement étanche afin de 
garantir les performances, quelles que soient les conditions de stockage. 
Matière : PA 6/6.

Collier de câblage largeur 2,5

Ø 18 mm Incolore
Noir

100 ENN46902

ENN46952

1000

Ø 30 mm Incolore
Noir

120 ENN46904

ENN46954

1000

Ø 50 mm Incolore
Noir

200 ENN46906 

ENN46956

1000

Collier de câblage largeur 3,6
Ø 33 mm Incolore

Noir
140 ENN46908

ENN46958

1000

Ø 50 mm Incolore 200 ENN46939 1000

Ø 76 mm Incolore
Noir

295 ENN46910 

ENN46960

100

Ø 102 mm Incolore 370 ENN46942 100

Collier de câblage largeur 4,8
Ø 43 mm Incolore

Noir
188 ENN46914

ENN46964

1000

Ø 50 mm Incolore
Noir

200 ENN46916 

ENN46966

1000

Ø 60 mm Incolore
Noir

250 ENN46918

ENN46968

100

Ø 76 mm Incolore
Noir

300 ENN46919

ENN46969

100

Ø 102 mm Incolore
Noir

368 ENN46920

ENN46970

100

Collier de câblage largeur 7,6
Ø 76 mm Noir 297 ENN46974 100

Ø 102 mm Incolore
Noir

368 ENN46925

ENN46975

100

Collier de câblage largeur 9,0
Ø 120 mm Noir 430 ENN46976 100

Ø 140 mm Incolore
Noir

530 ENN46927

ENN46977

100

Ø 228 mm Noir 775 ENN46978 100
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Accessoires
Pour collier 

de largeur max.

Couleur Dimensions 

H x L x P (mm)

Référence Qté par emballage

Embases auto-adhésives
Embases auto-adhésives pour la fixation de colliers de câblage. L'embase pour colliers de largeur 4,8 mm max. comporte également une 
option de fixation par vis.
Matière : PA 6/6.

3,6 mm Incolore 19 x 19 x 6 ENN46104 100

4,8 mm Incolore 26,5 x 26,5 x 8 ENN46105 100

Berceaux
Berceaux pour la fixation de colliers de câblage. Fixés par vis ou rivet.
Matière : PA 6/6.

7,8 mm Incolore 22,2 x 15,9 x 9,7 ENN46109 100

Pince à colliers
Pince destinée à faciliter le serrage et la découpe de collier de 6 à 9 mm de large.
Matière : Acier.

6 à 9 mm - - ENN46150 1

Câblage et fixation Thorsman
Colliers de câblage Cintura



 33

Kaedra étancheCoffrets modulaires

 

A298

Une sécurité accrue 

 

Kaedra est résistant aux ambiances sévères :

 

b

 

IP65 : protection contre la pénétration des corps 
solides et liquides

 

b

 

IK09 : protection contre les chocs.
Il est en matériau isolant, classe 2 et peut être plombé 
et/ou verrouillé (serrure ou insert).
Il est conforme à la norme CEI 60439-3.

 

Des interventions en toute sécurité

 

Pour faciliter et sécuriser l’exploitation, l’accès aux 
appareils peut être différencié :

 

b

 

les appareils de protection sont clairement visibles 
derrière la porte, éventuellement fermée à clé pour en 
interdire l’accès

 

b

 

les appareils de commande et de signalisation sont 
accessibles directement en face avant (arrêt d’urgence, 
bouton de commande, etc.).

 

Des coffrets qui 
s’intègrent parfaitement

 

Sa couleur et sa sobriété permettent  une intégration 
dans la plupart des locaux industriels ou tertiaires.
De nombreux éléments permettent de réaliser une 
installation avec une finition soignée :

 

b

 

un câblage bien organisé, aéré et facile à modifier

 

b

 

les plastrons, les obturateurs et les plaques 
fonctionnelles qui s’intègrent harmonieusement dans 
les lignes du coffret

 

b

 

le repérage propre et clair grâce aux étiquettes 
amovibles protégées par un cache transparent.

 

Avec Kaedra, la robustesse prend les formes et les 
couleurs de la beauté.

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Kaedra

 

Etanches

 

Coffrets modulaires

 

A298FR.fm  Page 298  Tuesday, March 11, 2008  2:29 PM
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A296

Appareillage modulaire

Appareillage non modulaire

Socle de prise

Appareillage d’interface

Des coffrets adaptables à toutes les situations

 

Kaedra

 

Etanches

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Coffrets modulaires

 

A296FR.fm  Page 296  Tuesday, March 11, 2008  2:28 PM
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A

 

A297

 

+

 

 

 

Des astuces pour gagner du temps
Des associations faciles et multiples

 

Les coffrets Kaedra sont facilement associables : au-
delà des nombreuses configurations possibles, cela 
offre une grande souplesse d’extension.
L’association permet le passage des câbles, garantit la 
tenue à l’IP et la tenue mécanique.

 

Entraxe et profondeur des rails réglables

 

Chaque rail peut avoir 4 positions (2 en hauteur et 2 en 
profondeur). Cela permet de privilégier une zone de 
câblage.

 

Un châssis démontable…

 

Il peut être équipé et câblé sans fatigue sur une table. 
Il se remonte aisément grâce à des boutonnières qui le 
maintiennent en place et permettent de visser 
librement.

 

…et sécable

 

Pour permettre le montage d’appareillage non 
modulaire sur une platine, le châssis peut être coupé.

 

Des charnières fond / face avant

 

Elles se clipsent à droite ou à gauche et permettent 
ainsi de faciliter le câblage des coffrets recevant des 
prises sur la face avant.
La réversibilité des faces avant permet de choisir le 
sens d’ouverture de la porte des coffrets pour 
appareillage modulaire.

 

Des plaques fonctionnelles

 

Elles permettent le montage de socles de prises de 
différentes tailles (ou d’autres appareils) dans une 
même ouverture.

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Kaedra

 

Etanches

 

Coffrets modulaires
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A320

Matériau

 

Les coffrets Kaedra sont en polystyrène, leur porte ou portillon en polycarbonate.
Le tableau ci-dessous présente sa résistance à différents agents chimiques et 
atmosphériques.

solution acides alcalins solvents huiles UV

 

saline concentrés dilués concentrés dilués hexane benzol acétone alcool ethyl minérales
résistant résistance

limitée
résistant non

résistant
résistance
limitée

résistant résistance
limitée

résistance
limitée

résistance
limitée

résistant résistant

 

Kaedra

 

Caractéristiques complémentaires

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Conseils pratiques

 

A315-320FR.FM  Page 320  Tuesday, March 11, 2008  3:00 PM

Kaedra étancheCoffrets modulaires
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Gamme des mini-coffrets étanches

 

1 rangée

 

13150 13151 13152 13956 13957 13958 13959 13960

 

nb de modules 4 4 4 3 4 6 8 12
largeur 98 98 98 80 123 159 195 267
hauteur 248 310 392 150 200 200 200 200

 

Gamme des coffrets étanches

 

mm 138 236 340 448
5 modules 8 modules 12 modules 

par rangée
12 + 1 
modules

18 mod. par rang.
(12 modules si 
interface)

18 + 1 modules

280

 

13963

0793126931

 

335

 

13155 13166

 

460

 

13153 13154 13964 13156 13170 13965 13157 13172

13973 13160 13164 13161 13165 13162 13167 13971 13163 13168

 

610

 

37131769311713166931

13974 13972

 

842

 

4713186931

 

Kaedra

 

Etanches

 

Coffrets modulaires

 

A299FR.fm  Page 299  Tuesday, March 11, 2008  2:30 PM
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A300

 

 
 

 

                     

 

Présentation

 

Mini-coffrets de 3 à 12 modules économiques et peu encombrants.
Coffrets de 12 à 72 modules associables.

 

Caractéristiques mécaniques

Coffret

 

b

 

face avant réversible pour ouverture de la porte à droite ou à gauche

 

b

 

profondeur intérieure disponible pour la pose d’appareillage non modulaire entre 
la platine perforée et le plastron plein : 100 mm

 

b

 

plastron réversible en fonction de l’entraxe des rails (125, 150, 175 mm).

 

Mini-coffret

 

b

 

support bornier clipsable 

 

b

 

fond avec queue d’arronde pour recevoir un bornier 4 trous et un bracelet de filerie.

 

Caractéristiques techniques

 

b

 

matériau isolant autoextinguible

 

b

 

température d’utilisation : -25 ˚C à +60 ˚C

 

b

 

couleur : gris clair RAL 7035 et porte verte transparente

 

b

 

IP65 selon IEC 60529

 

b

 

IK09 selon EN 50102

 

b

 

classe 2 : isolation totale

 

b

 

tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 ˚C

 

b

 

conforme à la norme IEC 60439-3

 

b

 

résistance aux agents chimiques et atmosphériques : voir page A320.

 

Références des coffrets

 

caractéristiques accessoires livrés avec une référence coffret

 

 (2)

 

réf.

 

rang. total 
de
mod.

prédéfonçage (haut et bas)

 

 (1)

 

dimensions kit de bracelet support 
de 
bornier

bornier
M 16 20 20 25 32 50 (mm) repérage de filerie nombre de trous
PG 11 16 21 29/36 L H P 4 8 16 22 32

mini-coffrets
08131 1189051

 

13956

 

4 1 1 1 111211002321

 

13957

 

6 1 1 1 111211002951

 

13958

 

8 2 2 1 111211002591

 

13959

 

111211002762122221

 

13960

 

coffrets
1 12 6 6 2 3 340 280 160 1 1 1 1 1

 

13962

 

111110610828441240181

 

13963

 

2 24 6 6 2 3 340 460 160 2 2 1 1 1

 

13964

 

111220610648441240163

 

13965

 

3 36 6 6 2 3 340 11133061016

 

13966

 

212330610168441240145

 

13967

 

01274 4 2 1 448 21244061248

 

13968

 

(1) Prédéfonçages concentriques de type PG et ISO/métriques (EN 50262).
(2) Accessoires également livrés :

 

b

 

mini-coffrets : bouchons classe II

 

b

 

coffrets : bouchons classe II et obturateurs (5 modules de 18 mm par rangée).

 

Kaedra

 

Coffrets et mini-coffrets modulaires

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Coffrets modulaires
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Kaedra étancheCoffrets modulaires

10

A

 

A301

 

          

 

Présentation

 

Coffrets offrant :
- une zone d’interface toujours disponible pour l’utilisateur et pouvant recevoir des 
boutons, voyants, prises ou appareillage modulaire
- une zone derrière la porte pour installer l’appareillage modulaire

 

Caractéristiques mécaniques

 

b

 

face avant réversible :

 

v

 

zone d’interface à droite ou à gauche. Elle constitue aussi une excellente gaine à câbles

 

v

 

ouverture de porte dans un sens ou un autre

 

b

 

profondeur intérieure disponible pour la pose d’appareillage non modulaire entre 
la platine perforée et le plastron plein : 100 mm

 

b

 

dans les coffrets avec 3 ou 4 ouvertures, le kit pour INS40/63/80 A ne peut se 
monter que dans les ouvertures centrales.

 

Caractéristiques techniques

 

b

 

matériau isolant autoextinguible

 

b

 

température d’utilisation : -25 à +60 ˚C

 

b

 

couleur : gris clair RAL 7035 et porte verte transparente

 

b

 

IP65 selon CEI 60529

 

b

 

IK09 selon EN 50102

 

b

 

classe 2 : isolation totale

 

b

 

tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 ˚C, conforme à la réglementation des 
ERP (établissement recevant du public) et des IGH (immeuble de grande hauteur)

 

b

 

conforme à la norme CEI 60439-3

 

b

 

résistance aux agents chimiques et atmosphériques : voir page A320.

 

Références des coffrets 

 

caractéristiques accessoires livrés avec une référence de coffret

 

 (2)

 

réf.

 

rang. total 
de
mod.

empl.
pour
plaque

prédéfonçage (haut et  bas)

 

 (1)

 

dimensions 
(mm)

kit de 
repérage

bracelet 
de
filerie

support
de
bornier  

bornier plaques pour
nombre de trous boutons 

voyants
prises 65 
x 85 mmM 20 25 32 50

PG 11 16 21 29/36 L H P 4 8 16 22 32 13138 13136
1 12 1 10 4 2 1 448 280 160 1 1 1 1 1

 

13970

 

2 24 3 10 4 2 1 448 460 160 2 2 1 1 3 1

 

13971

 

3 36 4 10 4 2 1 141133061016844

 

13972

 

(1) Prédéfonçages concentriques de type PG et ISO/métriques (EN 50262).
(2) Accessoires également livrés : bouchons classe II et obturateurs (5 modules de 18 mm par rangée).

 

Kaedra

 

Coffrets modulaires avec interface

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Coffrets modulaires
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A

 

A301

 

          

 

Présentation

 

Coffrets offrant :
- une zone d’interface toujours disponible pour l’utilisateur et pouvant recevoir des 
boutons, voyants, prises ou appareillage modulaire
- une zone derrière la porte pour installer l’appareillage modulaire

 

Caractéristiques mécaniques

 

b

 

face avant réversible :

 

v

 

zone d’interface à droite ou à gauche. Elle constitue aussi une excellente gaine à câbles

 

v

 

ouverture de porte dans un sens ou un autre

 

b

 

profondeur intérieure disponible pour la pose d’appareillage non modulaire entre 
la platine perforée et le plastron plein : 100 mm

 

b

 

dans les coffrets avec 3 ou 4 ouvertures, le kit pour INS40/63/80 A ne peut se 
monter que dans les ouvertures centrales.

 

Caractéristiques techniques

 

b

 

matériau isolant autoextinguible

 

b

 

température d’utilisation : -25 à +60 ˚C

 

b

 

couleur : gris clair RAL 7035 et porte verte transparente

 

b

 

IP65 selon CEI 60529

 

b

 

IK09 selon EN 50102

 

b

 

classe 2 : isolation totale

 

b

 

tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 ˚C, conforme à la réglementation des 
ERP (établissement recevant du public) et des IGH (immeuble de grande hauteur)

 

b

 

conforme à la norme CEI 60439-3

 

b

 

résistance aux agents chimiques et atmosphériques : voir page A320.

 

Références des coffrets 

 

caractéristiques accessoires livrés avec une référence de coffret

 

 (2)

 

réf.

 

rang. total 
de
mod.

empl.
pour
plaque

prédéfonçage (haut et  bas)

 

 (1)

 

dimensions 
(mm)

kit de 
repérage

bracelet 
de
filerie

support
de
bornier  

bornier plaques pour
nombre de trous boutons 

voyants
prises 65 
x 85 mmM 20 25 32 50

PG 11 16 21 29/36 L H P 4 8 16 22 32 13138 13136
1 12 1 10 4 2 1 448 280 160 1 1 1 1 1

 

13970

 

2 24 3 10 4 2 1 448 460 160 2 2 1 1 3 1

 

13971

 

3 36 4 10 4 2 1 141133061016844

 

13972

 

(1) Prédéfonçages concentriques de type PG et ISO/métriques (EN 50262).
(2) Accessoires également livrés : bouchons classe II et obturateurs (5 modules de 18 mm par rangée).

 

Kaedra

 

Coffrets modulaires avec interface

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Coffrets modulaires
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Kaedra étancheCoffrets modulaires

 

A302

 

 

 

               

 

Présentation

 

Coffrets pouvant s’installer seul mais aussi en extension d’un autre coffret.

 

Caractéristiques mécaniques

 

b

 

ce coffret peut aussi servir de gaine à câble

 

b

 

dans les coffrets avec 3 ou 4 ouvertures, le kit pour INS40/63/80 A ne peut se 
monter que dans les ouvertures centrales.

 

Caractéristiques techniques

 

b

 

matériau isolant autoextinguible

 

b

 

température d’utilisation : -25 à +60 ˚C

 

b

 

couleur : gris clair RAL 7035

 

b

 

IP65 selon CEI 60529

 

b

 

IK09 selon EN 50102

 

b

 

classe 2 : isolation totale

 

b

 

tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 ˚C

 

b

 

conforme à la norme CEI 60439-3

 

b

 

résistance aux agents chimiques et atmosphériques : voir page A320.

 

Références des coffrets 

 

caractéristiques acessoires livrés avec 
une référence de coffret

 

 (2)

 

réf.

 

nbre 
d’ouv.

dimensions (mm) prédéfonçage

 

 (1)

 

(haut et bas) plaques pour
M 20 25 32 bout. voyants prises 65 x 85

L H P PG 11 16 21 13138 13136
3 138 460 160 1 1 1 3 1

 

13973

 

4 138 610 160 1 1 1 4 1

 

13974

 

(1) Prédéfonçages concentriques de type PG et ISO/métriques (EN 50262).
(2) Accessoires également livrés : bouchons de classe II.

 

Kaedra

 

Coffrets d’interface

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Coffrets modulaires
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A302

 

 

 

               

 

Présentation

 

Coffrets pouvant s’installer seul mais aussi en extension d’un autre coffret.

 

Caractéristiques mécaniques

 

b

 

ce coffret peut aussi servir de gaine à câble

 

b

 

dans les coffrets avec 3 ou 4 ouvertures, le kit pour INS40/63/80 A ne peut se 
monter que dans les ouvertures centrales.

 

Caractéristiques techniques

 

b

 

matériau isolant autoextinguible

 

b

 

température d’utilisation : -25 à +60 ˚C

 

b

 

couleur : gris clair RAL 7035

 

b

 

IP65 selon CEI 60529

 

b

 

IK09 selon EN 50102

 

b

 

classe 2 : isolation totale

 

b

 

tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 ˚C

 

b

 

conforme à la norme CEI 60439-3

 

b

 

résistance aux agents chimiques et atmosphériques : voir page A320.

 

Références des coffrets 

 

caractéristiques acessoires livrés avec 
une référence de coffret

 

 (2)

 

réf.

 

nbre 
d’ouv.

dimensions (mm) prédéfonçage

 

 (1)

 

(haut et bas) plaques pour
M 20 25 32 bout. voyants prises 65 x 85

L H P PG 11 16 21 13138 13136
3 138 460 160 1 1 1 3 1

 

13973

 

4 138 610 160 1 1 1 4 1

 

13974

 

(1) Prédéfonçages concentriques de type PG et ISO/métriques (EN 50262).
(2) Accessoires également livrés : bouchons de classe II.

 

Kaedra

 

Coffrets d’interface

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Coffrets modulaires
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Kaedra étancheCoffrets modulaires

10

A

 

A303

 

 

 

     

 

 

 

Présentation

 

Coffrets offrant :
- une zone pour des prises industrielles ou domestiques, des boutons ou des 
voyants
- une rangée pour l’appareillage modulaire protégeant les prises.

 

Caractéristiques techniques

 

b

 

matériau isolant autoextinguible

 

b

 

température d’utilisation : -25 à +60 �C

 

b

 

couleur : gris clair RAL 7035 et portillon vert transparent

 

b

 

IP65 selon CEI 60529

 

b

 

IK09 selon EN 50102

 

b

 

classe 2 : isolation totale

 

b

 

tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 �C

 

b

 

conforme à la norme CEI 60439-3

 

b

 

résistance aux agents chimiques et atmosphériques : voir page 281.

 

Références des coffrets

 

caractéristiques accessoires livrés avec une référence coffret

 

 (2)

 

réf.

 

total de prédéfonçage (haut et bas)

 

 (1)

 

dimensions (mm) bracelet
de 
filerie

support 
de
bornier

bornier
nombre 
de trous

plaques réf.
mod. ouv 13135 13136 13138 13143M 16 20 25 32 50

PG 11 16 21 29/36 L H P 4 8 16
mini-coffrets pour prises  (ouvertures 65 x 85 mm)

4 1 1 98 15,89842

 

13150

 

4 2 1 98 115,89013

 

13151

 

4 3 1 98 115,89293

 

13152

 

coffrets pour prises  (ouvertures 90 x 100 mm)
5 2 1 1 1 121061064831

 

13153

 

8 4 2 2 3 236 460 160 2 1 1 4 1

 

13154

 

12+1 3 6 6 2 3 340 335 160 2 1 1 3 1

 

13155

 

12+1 6 6 6 2 3 340 460 160 2 1 1 6 2

 

13156

 

18+1 8 10 4 2 1 448 460 160 2 1 1 8 2

 

13157

 

coffrets pour prises interverrouillées  (ouvertures 103 x 225 mm)
5 1 1 1 1 1061064831

 

13160

 

8 2 2 2 3 1112061064632

 

13161

 

1112061064043326631+21

 

13162

 

18+1 4 10 4 2 1 448 1112061064

 

13163

 

(1) Prédéfonçages concentriques de type PG et ISO/métriques (EN 50262).
(2) Accessoires également livrés :

 

b

 

mini-coffrets : bouchons de classe II

 

b

 

coffrets : bouchons de classe II, obturateurs (5 modules de 18 mm) et kit de repérage. 

 

Kaedra

 

Coffrets et mini-coffrets pour prises

 

Conseils pratiques : 
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Présentation

 

Le coffret polyvalent porte opaque offre une zone pour installer de l’appareillage non 
modulaire.
Le coffret polyvalent pour prises offre une rangée pour de l’appareillage modulaire 
et une zone universelle.

 

Caractéristiques mécaniques

 

b

 

Coffrets polyvalents porte opaque

 

b

 

livrés avec une platine perforée montée sur le fond

 

b

 

profondeur disponible pour la pose d’appareillage non modulaire sur platine : 130 mm

 

b

 

face avant réversible pour changer le sens d’ouverture de la porte.

 

Caractéristiques techniques

 

b

 

matériau isolant autoextinguible

 

b

 

température d’installation : -25 à +60 ˚C

 

b

 

couleur : gris clair RAL 7035

 

b

 

IP65 selon CEI 60529

 

b

 

IK09 selon EN 50102

 

b

 

classe 2 : isolation totale

 

b

 

tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 ˚C

 

b

 

conforme à la norme CEI 60439-3

 

b

 

résistance aux agents chimiques et atmosphériques : voir page 281.

 

Nota : 

 

les coffrets polyvalents pour prises peuvent recevoir des socles de prises 
jusqu’à 125 A.

 

Références des coffrets

 

Dimensions (mm) Nombre 
de 
modules

Prédéfonçage (haut et bas)

 

 (1)

 

Réf.

 

 (2)

 

M 16 20 25 32 50
L H P PG 11 16 21 29/36
Coffrets polyvalents porte opaque

340 460 160 6 6 2 3

 

13170

 

340 610 160 6 6 2 3

 

13171

 

12401061064844

 

13172

 

12401061016844

 

13173

 

12401061248844

 

13174
Coffrets polyvalents pour prises

 

1115061064831

 

13164

 

3228061064632

 

13165

 

340 335 160 12+1 6 6 2 3

 

13166

 

340 460 160 12+1 6 6 2 3

 

13167

 

448 460 160 18+1 10 4 2 1

 

13168

 

(1) Prédéfonçages concentriques de type PG et ISO/métriques (EN 50262).
(2) Accessoires également livrés :

 

b

 

coffrets polyvalents porte opaque : bouchons de classe II, platine

 

b

 

coffrets polyvalents pour prises : bouchons de classe II, obturateurs (5 modules de 18 mm) et kit de repérage.

 

Kaedra

 

Coffrets polyvalents

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 
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A304

 

                     

 

Présentation

 

Le coffret polyvalent porte opaque offre une zone pour installer de l’appareillage non 
modulaire.
Le coffret polyvalent pour prises offre une rangée pour de l’appareillage modulaire 
et une zone universelle.

 

Caractéristiques mécaniques

 

b

 

Coffrets polyvalents porte opaque

 

b

 

livrés avec une platine perforée montée sur le fond

 

b

 

profondeur disponible pour la pose d’appareillage non modulaire sur platine : 130 mm

 

b

 

face avant réversible pour changer le sens d’ouverture de la porte.

 

Caractéristiques techniques

 

b

 

matériau isolant autoextinguible

 

b

 

température d’installation : -25 à +60 ˚C

 

b

 

couleur : gris clair RAL 7035

 

b

 

IP65 selon CEI 60529

 

b

 

IK09 selon EN 50102

 

b

 

classe 2 : isolation totale

 

b

 

tenue au feu et à une chaleur anormale : 750 ˚C

 

b

 

conforme à la norme CEI 60439-3

 

b

 

résistance aux agents chimiques et atmosphériques : voir page 281.

 

Nota : 

 

les coffrets polyvalents pour prises peuvent recevoir des socles de prises 
jusqu’à 125 A.

 

Références des coffrets

 

Dimensions (mm) Nombre 
de 
modules

Prédéfonçage (haut et bas)

 

 (1)

 

Réf.

 

 (2)

 

M 16 20 25 32 50
L H P PG 11 16 21 29/36
Coffrets polyvalents porte opaque

340 460 160 6 6 2 3

 

13170

 

340 610 160 6 6 2 3

 

13171

 

12401061064844

 

13172

 

12401061016844

 

13173

 

12401061248844

 

13174
Coffrets polyvalents pour prises

 

1115061064831

 

13164

 

3228061064632

 

13165

 

340 335 160 12+1 6 6 2 3

 

13166

 

340 460 160 12+1 6 6 2 3

 

13167

 

448 460 160 18+1 10 4 2 1

 

13168

 

(1) Prédéfonçages concentriques de type PG et ISO/métriques (EN 50262).
(2) Accessoires également livrés :

 

b

 

coffrets polyvalents porte opaque : bouchons de classe II, platine

 

b

 

coffrets polyvalents pour prises : bouchons de classe II, obturateurs (5 modules de 18 mm) et kit de repérage.

 

Kaedra

 

Coffrets polyvalents

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309
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Description

Pour la mise en œuvre des coffrets

 

b

 

lot d’association

 

 : permet d’associer horizontalement ou verticalement deux 
coffrets entre eux tout en conservant l’IP65

 

b

 

pattes de fixation murale

 

 : permet de fixer le coffret au mur sans utiliser les trous 
dans le fond du coffret.

 

b

 

séparateur de rangée

 

 : permet de créer des zones isolées IP2. Par exemple : 
séparer les zones de courant fort et celle de courant faible.

 

b

 

rehausse

 

 : permet de décoller le coffret du mur afin de faire passer les câbles 
derrière le coffret (2 longueurs de 1 mètre à recouper)

 

b

 

plastron plein :

 

 permet de cacher une zone sans appareillage modulaire

 

b

 

obturateur

 

 : se clipse sur les plastrons pour masquer les emplacements où il n’y 
a pas d’appareils

 

b

 

jonction pour goulotte

 

 : permet une arrivée propre des câbles en goulotte.

 

Pour la mise en œuvre de l’appareillage

 

b

 

plaques fonctionnelles pour emplacement 90 x 100 mm :

 

v

 

d'adaptation (vissée) pour prises 65 x 85 mm

 

v

 

d'obturation ou d'adaptation (vissée) pour prises 65 x 65 ou 75 x 75 mm 
(emplacement à défoncer)

 

v

 

d'obturation ou d'adaptation (clipsée) pour boutons, voyants et interupteurs de 
diamètre 22 mm (1 emplacement central ou 2 côte à côte à défoncer)

 

v

 

d'obturation pour identification (clipsée)

 

b

 

plaques fonctionnelles pour emplacement 103 x 225 mm :

 

v

 

d'adaptation (vissée) avec 2 ouvertures : 65 x 85 mm et 90 x 100 mm

 

v

 

d'obturation ou d'adaptation (vissée) offrant 1 emplacement pour prises 65 x 65 ou 
75 x 75 mm (à défoncer) et une zone polyvalente

 

v

 

d'adaptation (vissée) pour prise BT 63 A 100 x 107 mm

 

b

 

kit d'interface pour emplacement 90 x 100 mm pour :

 

v

 

INS 63 à 80 A (châssis + plaque)

 

v

 

interrupteur différentiel (châssis + plaque + membrane)

 

b

 

platine perforée (150 x 250 mm) : vissable sur le fond du coffret, permet de fixer 
des appareils non modulaires.

 

Pour le raccordement électrique

 

b

 

support de bornier

 

 : fer plat (12 x 2 mm). 2 versions : vissables sur les plots ou 
sur le châssis

composition des borniers

 

b

 

borniers isolés

 

 :

 

nombre de trous largeur 

 

b

 

4 trous : clipsable sur les supports borniers, fixable sur les parois grâce aux 
queues d’arondes

 

b

 

8 trous : clipsable sur les supports borniers, clipsable sur rail DIN, vissable sur le 
fond

 

b

 

16, 22, 32 trous : clipsable sur les supports bornier

 

b

 

capot IP2 :

 

 se clipse sur l’isolant du bornier pour obtenir une protection IP2 et 
permet de repérer la terre, la phase ou le neutre grâce aux couleurs

 

b

 

bracelet de filerie

 

 : permet de guider les câbles le long des parois pour un 
câblage plus facile (lot de 5)

 

b

 

tétines :

 

 permet l’arrivée de câbles souples

 

b

 

presse-étoupes :

 

 permet l’arrivée de câble et de tube en garantissant l’étanchéité 
et la tenue mécanique.

 

total section en mm

 

2

 

en mm
10 16

4 2 2 85
8 4 4 85
16 8 8 202
22 11 11 202
32 16 16 202

 

Pour le repérage

 

b

 

symbole autocollant

 

 : permet l’identification des départs grâce à des symboles : 

 

v

 

courants : récepteurs (prise, éclairage, convecteur, etc.), lieux (chambre, salle de 
bain, etc.)

 

v

 

spéciaux : récepteurs (parafoudre, portail, piscine, etc.), lieux (local technique, 
salle informatique, etc.)

 

b

 

feuilles autocollantes pour impression SISmarker

 

 : permet l’impression 
d’étiquettes personnalisées grâce au logiciel SISmarker.

 

Pour la protection du coffret

 

b

 

kit de plombage

 

 : permet de plomber la face avant sur le fond (2 vis) et les 
plastrons sur la face avant (4 kits)

 

b

 

serrure à clé

 

 : Eurolocks combinaison n˚ 850. S’installe dans la poignée de la 
porte ou du portillon

 

b

 

insert

 

 (carré mâle ou triangle mâle, clé femelle fournie) : s’installe dans la poignée 
de la porte ou du portillon.

 

Kaedra

 

Accessoires

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321
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Description

Pour la mise en œuvre des coffrets

 

b

 

lot d’association

 

 : permet d’associer horizontalement ou verticalement deux 
coffrets entre eux tout en conservant l’IP65

 

b

 

pattes de fixation murale

 

 : permet de fixer le coffret au mur sans utiliser les trous 
dans le fond du coffret.

 

b

 

séparateur de rangée

 

 : permet de créer des zones isolées IP2. Par exemple : 
séparer les zones de courant fort et celle de courant faible.

 

b

 

rehausse

 

 : permet de décoller le coffret du mur afin de faire passer les câbles 
derrière le coffret (2 longueurs de 1 mètre à recouper)

 

b

 

plastron plein :

 

 permet de cacher une zone sans appareillage modulaire

 

b

 

obturateur

 

 : se clipse sur les plastrons pour masquer les emplacements où il n’y 
a pas d’appareils

 

b

 

jonction pour goulotte

 

 : permet une arrivée propre des câbles en goulotte.

 

Pour la mise en œuvre de l’appareillage

 

b

 

plaques fonctionnelles pour emplacement 90 x 100 mm :

 

v

 

d'adaptation (vissée) pour prises 65 x 85 mm

 

v

 

d'obturation ou d'adaptation (vissée) pour prises 65 x 65 ou 75 x 75 mm 
(emplacement à défoncer)

 

v

 

d'obturation ou d'adaptation (clipsée) pour boutons, voyants et interupteurs de 
diamètre 22 mm (1 emplacement central ou 2 côte à côte à défoncer)

 

v

 

d'obturation pour identification (clipsée)

 

b

 

plaques fonctionnelles pour emplacement 103 x 225 mm :

 

v

 

d'adaptation (vissée) avec 2 ouvertures : 65 x 85 mm et 90 x 100 mm

 

v

 

d'obturation ou d'adaptation (vissée) offrant 1 emplacement pour prises 65 x 65 ou 
75 x 75 mm (à défoncer) et une zone polyvalente

 

v

 

d'adaptation (vissée) pour prise BT 63 A 100 x 107 mm

 

b

 

kit d'interface pour emplacement 90 x 100 mm pour :

 

v

 

INS 63 à 80 A (châssis + plaque)

 

v

 

interrupteur différentiel (châssis + plaque + membrane)

 

b

 

platine perforée (150 x 250 mm) : vissable sur le fond du coffret, permet de fixer 
des appareils non modulaires.

 

Pour le raccordement électrique

 

b

 

support de bornier

 

 : fer plat (12 x 2 mm). 2 versions : vissables sur les plots ou 
sur le châssis

composition des borniers

 

b

 

borniers isolés

 

 :

 

nombre de trous largeur 

 

b

 

4 trous : clipsable sur les supports borniers, fixable sur les parois grâce aux 
queues d’arondes

 

b

 

8 trous : clipsable sur les supports borniers, clipsable sur rail DIN, vissable sur le 
fond

 

b

 

16, 22, 32 trous : clipsable sur les supports bornier

 

b

 

capot IP2 :

 

 se clipse sur l’isolant du bornier pour obtenir une protection IP2 et 
permet de repérer la terre, la phase ou le neutre grâce aux couleurs

 

b

 

bracelet de filerie

 

 : permet de guider les câbles le long des parois pour un 
câblage plus facile (lot de 5)

 

b

 

tétines :

 

 permet l’arrivée de câbles souples

 

b

 

presse-étoupes :

 

 permet l’arrivée de câble et de tube en garantissant l’étanchéité 
et la tenue mécanique.

 

total section en mm

 

2

 

en mm
10 16

4 2 2 85
8 4 4 85
16 8 8 202
22 11 11 202
32 16 16 202

 

Pour le repérage

 

b

 

symbole autocollant

 

 : permet l’identification des départs grâce à des symboles : 

 

v

 

courants : récepteurs (prise, éclairage, convecteur, etc.), lieux (chambre, salle de 
bain, etc.)

 

v

 

spéciaux : récepteurs (parafoudre, portail, piscine, etc.), lieux (local technique, 
salle informatique, etc.)

 

b

 

feuilles autocollantes pour impression SISmarker

 

 : permet l’impression 
d’étiquettes personnalisées grâce au logiciel SISmarker.

 

Pour la protection du coffret

 

b

 

kit de plombage

 

 : permet de plomber la face avant sur le fond (2 vis) et les 
plastrons sur la face avant (4 kits)

 

b

 

serrure à clé

 

 : Eurolocks combinaison n˚ 850. S’installe dans la poignée de la 
porte ou du portillon

 

b

 

insert

 

 (carré mâle ou triangle mâle, clé femelle fournie) : s’installe dans la poignée 
de la porte ou du portillon.

 

Kaedra

 

Accessoires

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 
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Description

Pour la mise en œuvre des coffrets

 

b

 

lot d’association

 

 : permet d’associer horizontalement ou verticalement deux 
coffrets entre eux tout en conservant l’IP65

 

b

 

pattes de fixation murale

 

 : permet de fixer le coffret au mur sans utiliser les trous 
dans le fond du coffret.

 

b

 

séparateur de rangée

 

 : permet de créer des zones isolées IP2. Par exemple : 
séparer les zones de courant fort et celle de courant faible.

 

b

 

rehausse

 

 : permet de décoller le coffret du mur afin de faire passer les câbles 
derrière le coffret (2 longueurs de 1 mètre à recouper)

 

b

 

plastron plein :

 

 permet de cacher une zone sans appareillage modulaire

 

b

 

obturateur

 

 : se clipse sur les plastrons pour masquer les emplacements où il n’y 
a pas d’appareils

 

b

 

jonction pour goulotte

 

 : permet une arrivée propre des câbles en goulotte.

 

Pour la mise en œuvre de l’appareillage

 

b

 

plaques fonctionnelles pour emplacement 90 x 100 mm :

 

v

 

d'adaptation (vissée) pour prises 65 x 85 mm

 

v

 

d'obturation ou d'adaptation (vissée) pour prises 65 x 65 ou 75 x 75 mm 
(emplacement à défoncer)

 

v

 

d'obturation ou d'adaptation (clipsée) pour boutons, voyants et interupteurs de 
diamètre 22 mm (1 emplacement central ou 2 côte à côte à défoncer)

 

v

 

d'obturation pour identification (clipsée)

 

b

 

plaques fonctionnelles pour emplacement 103 x 225 mm :

 

v

 

d'adaptation (vissée) avec 2 ouvertures : 65 x 85 mm et 90 x 100 mm

 

v

 

d'obturation ou d'adaptation (vissée) offrant 1 emplacement pour prises 65 x 65 ou 
75 x 75 mm (à défoncer) et une zone polyvalente

 

v

 

d'adaptation (vissée) pour prise BT 63 A 100 x 107 mm

 

b

 

kit d'interface pour emplacement 90 x 100 mm pour :

 

v

 

INS 63 à 80 A (châssis + plaque)

 

v

 

interrupteur différentiel (châssis + plaque + membrane)

 

b

 

platine perforée (150 x 250 mm) : vissable sur le fond du coffret, permet de fixer 
des appareils non modulaires.

 

Pour le raccordement électrique

 

b

 

support de bornier

 

 : fer plat (12 x 2 mm). 2 versions : vissables sur les plots ou 
sur le châssis

composition des borniers

 

b

 

borniers isolés

 

 :

 

nombre de trous largeur 

 

b

 

4 trous : clipsable sur les supports borniers, fixable sur les parois grâce aux 
queues d’arondes

 

b

 

8 trous : clipsable sur les supports borniers, clipsable sur rail DIN, vissable sur le 
fond

 

b

 

16, 22, 32 trous : clipsable sur les supports bornier

 

b

 

capot IP2 :

 

 se clipse sur l’isolant du bornier pour obtenir une protection IP2 et 
permet de repérer la terre, la phase ou le neutre grâce aux couleurs

 

b

 

bracelet de filerie

 

 : permet de guider les câbles le long des parois pour un 
câblage plus facile (lot de 5)

 

b

 

tétines :

 

 permet l’arrivée de câbles souples

 

b

 

presse-étoupes :

 

 permet l’arrivée de câble et de tube en garantissant l’étanchéité 
et la tenue mécanique.

 

total section en mm

 

2

 

en mm
10 16

4 2 2 85
8 4 4 85
16 8 8 202
22 11 11 202
32 16 16 202

 

Pour le repérage

 

b

 

symbole autocollant

 

 : permet l’identification des départs grâce à des symboles : 

 

v

 

courants : récepteurs (prise, éclairage, convecteur, etc.), lieux (chambre, salle de 
bain, etc.)

 

v

 

spéciaux : récepteurs (parafoudre, portail, piscine, etc.), lieux (local technique, 
salle informatique, etc.)

 

b

 

feuilles autocollantes pour impression SISmarker

 

 : permet l’impression 
d’étiquettes personnalisées grâce au logiciel SISmarker.

 

Pour la protection du coffret

 

b

 

kit de plombage

 

 : permet de plomber la face avant sur le fond (2 vis) et les 
plastrons sur la face avant (4 kits)

 

b

 

serrure à clé

 

 : Eurolocks combinaison n˚ 850. S’installe dans la poignée de la 
porte ou du portillon

 

b

 

insert

 

 (carré mâle ou triangle mâle, clé femelle fournie) : s’installe dans la poignée 
de la porte ou du portillon.

 

Kaedra

 

Accessoires

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Coffrets modulaires

 

A305-306FR.fm  Page 305  Tuesday, March 11, 2008  2:37 PM



 43

Kaedra étancheCoffrets modulaires

 

A306

 

 

 

dénomination description utilisation réf.
mini-
coffrets

coffrets

 

pour la mise en œuvre des coffrets
lot d’association 2 manchons + 4 écrous + 4 joints

 

b b b b b b b

 

13934

 

pattes de fixation murale (lot de 4)

 

b b b b b b b

 

13935

 

séparateur de rangée 12 modules de large

 

b

 

13936

 

18 modules de large

 

b

 

13937

 

rehausse

 

b b b b b b b

 

13938

 

jonction pour goulotte coffret 340 mm de large

 

b b b b b

 

13939

 

coffret 448 mm de large

 

b b b b b b

 

13929

 

obturateur (lot de 10 x 5 modules)

 

b b b b b b b

 

13940

 

pour la mise en œuvre de l’appareillage
plaque pour emplacement 85 x 65 pour prises 50 x 50

 

b

 

13135

 

plaque pour 
emplacement 
90 x 100 pour

prises 65 x 85

 

b b b

 

13136

 

prises 65 x 65 et 75 x 75

 

b b b

 

13137

 

boutonnerie ø 22 mm (vierge à défoncer)

 

b b b

 

13138

 

obturation et identification

 

b b b

 

13141

 

kit pour emplacement 
90 x 100 pour

INS63/80 A 

 

b b

 

13139

 

interrupteurs différentiels 

 

b b

 

13140

 

plaque pour 
emplacement 
103 x 225 pour

1 emplacement 85 x 65
+ 1 emplacement 90 x 100

 

b

 

13142

 

obturation (vierge à perforer)
(pour prise 65 x 65 ou 75 x 75 mm)

 

b

 

13143

 

prise BT 63 A (100 x 107 mm)

 

b

 

13144

 

plastron plein 12 modules

 

b b

 

13944

 

18 modules

 

b

 

13945

 

 mm 052 x 051 eérofrep enitalp

 

b b b

 

13941

 

pour le raccordement électrique
support de bornier pour Mini-coffret 4 modules

 

b

 

13361

 

6 modules

 

b

 

13362

 

8 modules

 

b

 

13363

 

12 modules

 

b

 

13364

 

support bornier pour 
coffret

Sur plots 8 modules

 

b b b

 

13925

 

12 modules

 

b b b b b b

 

13597

 

18 modules

 

b b b b b b

 

13598

 

Sur châssis 12 modules

 

b b b b b b

 

13599

 

18 modules

 

b b b b b b

 

13595

 

suort 4sélosi sreinrob

 

b b b b b b b b b

 

13575

 

8 trous

 

b b b b b b b

 

13576

 

16 trous

 

b b b b b b

 

13577

 

22 trous

 

b b b b b b

 

13578

 

32 trous

 

b b b b b b

 

13579

 

capot IP2 vert 4 trous

 

b b b b b b b b b

 

13581

 

8 trous

 

b b b b b b b

 

13582

 

16, 22 et 32 trous

 

b b b b b b

 

13583

 

rouge 4 trous

 

b b b b b b b b b

 

13588

 

8 trous

 

b b b b b b b

 

13584

 

16, 22 et 32 trous

 

b b b b b b

 

13585

 

bleu 4 trous

 

b b b b b b b b b

 

13589

 

8 trous

 

b b b b b b b

 

13586

 

16, 22 et 32 trous

 

b b b b b b

 

13587

 

tétines sachet de diamètre varié

 

b b b b b b b b b

 

14190

 

11GPepuoté-esserp

 

b b b b b b b b

 

83992

 

PG13,5

 

b

 

83993

 

PG16

 

b b b b b b b b b

 

83994

 

PG21

 

b b b b b b b b b

 

83995

 

PG29

 

b b b b b b

 

83996

 

PG36

 

b b b b b b

 

83997

 

bracelet de filerie (lot de 5)

 

b b b b b b b b b

 

13946

 

pour le repérage
symboles autocollants courants

 

b b b b b b b b

 

13735

 

spéciaux

 

b b b b b b b b

 

13736

 

feuilles autocollantes pour impression SISmarker

 

b b b b b b b b

 

13260

 

pour la protection du coffret
kit de plombage

 

b b b b b b b b b

 

13947

 

serrure à clé

 

b b b b b b b b

 

13948

 

insert triangle

 

 

 

b b b b b b b b

 

13949

 

carré

 

 

 

b b b b b b b b

 

13950

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321
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A
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Introduction

 

La gamme de prises de courant industrielles est destinée essentiellement à satisfaire les besoins 
d’installation et s’adapte à tous les environnements : aux secteurs tertiaires, chantiers de cons-
truction, artisanat, agriculture, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Elle répond électri-
quement et mécaniquement aux normes internationales CEI 309-1 et 2.

 

Avantages des socles de prises

 

Technicité et performance 
Les prises sont conçues pour résister aux atmosphères agressives et aux agents chimiques:

 

 résistance aux chocs IK08,

 

 matière plastique de haut niveau technique,

 

 broches et alvéoles en laiton nickelé visserie en acier inoxydable.

 

L’installation simplifiée

 

Les prises s’adaptent à toutes les différentes configurations:

 

 fixation directe ou par plaque fonctionnelle sur coffrets de prises ou pour interface de la 
série Kaedra.

 

Fiabilité

 

Le boîtier est réalisé avec des techno-polymères aux caractéristiques techniques très performan-
tes par rapport aux sollicitations mécaniques, thermiques et électriques, ce qui assure à chaque 
instant une excellente résistance mécanique et un isolement électrique parfait. La qualité de 
l’enveloppe garantit le bon fonctionnement et assure une continuité de service renforcée.

 

Vitesse de câblage

 

Tous les bornes sont munies de vis imperdables avec tête fendue et cruciforme; ces vis sont four-
nies dans la position desserrée pour faciliter l’introduction des conducteurs et pour réduire le 
temps de câblage. Le maintien du câble dans les prises est assuré par un serre-câble avec deux 
vis de serrage qui évitent de dangereuses sollicitations mécaniques sur les bornes.

 

L’étanchéité

 

Pour les versions IP67 la douille de serrage est conforme aux plus actuels critères d’ergonomie 
pour faciliter la manœuvre. Un joint en néoprène assure une parfaite étanchéité.

 

Kaedra

 

Prises CEE

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 
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10

A

 

A307

Introduction

 

La gamme de prises de courant industrielles est destinée essentiellement à satisfaire les besoins 
d’installation et s’adapte à tous les environnements : aux secteurs tertiaires, chantiers de cons-
truction, artisanat, agriculture, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments. Elle répond électri-
quement et mécaniquement aux normes internationales CEI 309-1 et 2.

 

Avantages des socles de prises

 

Technicité et performance 
Les prises sont conçues pour résister aux atmosphères agressives et aux agents chimiques:

 

 résistance aux chocs IK08,

 

 matière plastique de haut niveau technique,

 

 broches et alvéoles en laiton nickelé visserie en acier inoxydable.

 

L’installation simplifiée

 

Les prises s’adaptent à toutes les différentes configurations:

 

 fixation directe ou par plaque fonctionnelle sur coffrets de prises ou pour interface de la 
série Kaedra.

 

Fiabilité

 

Le boîtier est réalisé avec des techno-polymères aux caractéristiques techniques très performan-
tes par rapport aux sollicitations mécaniques, thermiques et électriques, ce qui assure à chaque 
instant une excellente résistance mécanique et un isolement électrique parfait. La qualité de 
l’enveloppe garantit le bon fonctionnement et assure une continuité de service renforcée.

 

Vitesse de câblage

 

Tous les bornes sont munies de vis imperdables avec tête fendue et cruciforme; ces vis sont four-
nies dans la position desserrée pour faciliter l’introduction des conducteurs et pour réduire le 
temps de câblage. Le maintien du câble dans les prises est assuré par un serre-câble avec deux 
vis de serrage qui évitent de dangereuses sollicitations mécaniques sur les bornes.

 

L’étanchéité

 

Pour les versions IP67 la douille de serrage est conforme aux plus actuels critères d’ergonomie 
pour faciliter la manœuvre. Un joint en néoprène assure une parfaite étanchéité.
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Kaedra étancheCoffrets modulaires

 

A308

 

Prises CEE encastrable

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à être encastrées dans 
une platine, un tableau ou une machine pour 
permettre l’alimentation d’un appareil par une 
fiche mobile. Ces prises peuvent être rapide-
ment montées sur des coffrets du système 
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 16 et 32 A    IP44 et IP 67

 

 63 et 125 A  IP67

 

 Degré de protection contre les impacts mé-
caniques selon norme EN 50 102: IK08

 

 Tenue au feu et à une chaleur anormale
selon la norme CEI 695-2-1: 850°C

 

 Matériel:

 

 boite en technopolymère auto-extinguible,

 

 alvéoles en laiton nickelé,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

 Bornes de connexion:

 

 vis imperdables et complètement desser-
rées, 

 

 section maximale des conducteurs: 

 

Prises domestiques

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à l’alimentation à basse
tension des charges munies de fiche de
type domestique et similaire.
Elles sont disponibles dans les versions
encastrables et peuvent être rapidement
montées sur des coffrets du système
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 10/16 A    IP 65.

 

 Degré de protection contre les impacts
mécaniques selon norme EN 50 102: IK07.

 

 Tenue au feu et à une chaleur
anormale selon la norme CEI 695-2-1:
850°C.

 

 Matériel:

 

 boîte en technopolymère auto-extinguible,

 

 couleur Ral 7035, bleu ou noire,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

In Cables flexibles, rigides et toronnés
16 A 1 à 4 mm

 

2

 

32 A 4 à 10 mm

 

2

 

63 A 6 à 25 mm

 

2

 

125 A 16 à 70 mm

 

2

 

Tableau de choix prises CEE

Tableau de choix prises domestiques

 

courant nominal nombre pôles tension nominale dimension références IP 55
10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321
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A308

 

Prises CEE encastrable

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à être encastrées dans 
une platine, un tableau ou une machine pour 
permettre l’alimentation d’un appareil par une 
fiche mobile. Ces prises peuvent être rapide-
ment montées sur des coffrets du système 
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 16 et 32 A    IP44 et IP 67

 

 63 et 125 A  IP67

 

 Degré de protection contre les impacts mé-
caniques selon norme EN 50 102: IK08

 

 Tenue au feu et à une chaleur anormale
selon la norme CEI 695-2-1: 850°C

 

 Matériel:

 

 boite en technopolymère auto-extinguible,

 

 alvéoles en laiton nickelé,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

 Bornes de connexion:

 

 vis imperdables et complètement desser-
rées, 

 

 section maximale des conducteurs: 

 

Prises domestiques

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à l’alimentation à basse
tension des charges munies de fiche de
type domestique et similaire.
Elles sont disponibles dans les versions
encastrables et peuvent être rapidement
montées sur des coffrets du système
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 10/16 A    IP 65.

 

 Degré de protection contre les impacts
mécaniques selon norme EN 50 102: IK07.

 

 Tenue au feu et à une chaleur
anormale selon la norme CEI 695-2-1:
850°C.

 

 Matériel:

 

 boîte en technopolymère auto-extinguible,

 

 couleur Ral 7035, bleu ou noire,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

In Cables flexibles, rigides et toronnés
16 A 1 à 4 mm

 

2

 

32 A 4 à 10 mm

 

2

 

63 A 6 à 25 mm

 

2

 

125 A 16 à 70 mm

 

2

 

Tableau de choix prises CEE

Tableau de choix prises domestiques

 

courant nominal nombre pôles tension nominale dimension références IP 55
10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 
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A308

 

Prises CEE encastrable

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à être encastrées dans 
une platine, un tableau ou une machine pour 
permettre l’alimentation d’un appareil par une 
fiche mobile. Ces prises peuvent être rapide-
ment montées sur des coffrets du système 
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 16 et 32 A    IP44 et IP 67

 

 63 et 125 A  IP67

 

 Degré de protection contre les impacts mé-
caniques selon norme EN 50 102: IK08

 

 Tenue au feu et à une chaleur anormale
selon la norme CEI 695-2-1: 850°C

 

 Matériel:

 

 boite en technopolymère auto-extinguible,

 

 alvéoles en laiton nickelé,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

 Bornes de connexion:

 

 vis imperdables et complètement desser-
rées, 

 

 section maximale des conducteurs: 

 

Prises domestiques

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à l’alimentation à basse
tension des charges munies de fiche de
type domestique et similaire.
Elles sont disponibles dans les versions
encastrables et peuvent être rapidement
montées sur des coffrets du système
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 10/16 A    IP 65.

 

 Degré de protection contre les impacts
mécaniques selon norme EN 50 102: IK07.

 

 Tenue au feu et à une chaleur
anormale selon la norme CEI 695-2-1:
850°C.

 

 Matériel:

 

 boîte en technopolymère auto-extinguible,

 

 couleur Ral 7035, bleu ou noire,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

In Cables flexibles, rigides et toronnés
16 A 1 à 4 mm

 

2

 

32 A 4 à 10 mm

 

2

 

63 A 6 à 25 mm

 

2

 

125 A 16 à 70 mm

 

2

 

Tableau de choix prises CEE

Tableau de choix prises domestiques

 

courant nominal nombre pôles tension nominale dimension références IP 55
10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Conseils pratiques : 
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Tableau de choix prises domestiques

courant nominal nombres pôles tension nominale dimension protection références

10/16 A 2P + 

 

A308

 

Prises CEE encastrable

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à être encastrées dans 
une platine, un tableau ou une machine pour 
permettre l’alimentation d’un appareil par une 
fiche mobile. Ces prises peuvent être rapide-
ment montées sur des coffrets du système 
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 16 et 32 A    IP44 et IP 67

 

 63 et 125 A  IP67

 

 Degré de protection contre les impacts mé-
caniques selon norme EN 50 102: IK08

 

 Tenue au feu et à une chaleur anormale
selon la norme CEI 695-2-1: 850°C

 

 Matériel:

 

 boite en technopolymère auto-extinguible,

 

 alvéoles en laiton nickelé,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

 Bornes de connexion:

 

 vis imperdables et complètement desser-
rées, 

 

 section maximale des conducteurs: 

 

Prises domestiques

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à l’alimentation à basse
tension des charges munies de fiche de
type domestique et similaire.
Elles sont disponibles dans les versions
encastrables et peuvent être rapidement
montées sur des coffrets du système
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 10/16 A    IP 65.

 

 Degré de protection contre les impacts
mécaniques selon norme EN 50 102: IK07.

 

 Tenue au feu et à une chaleur
anormale selon la norme CEI 695-2-1:
850°C.

 

 Matériel:

 

 boîte en technopolymère auto-extinguible,

 

 couleur Ral 7035, bleu ou noire,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

In Cables flexibles, rigides et toronnés
16 A 1 à 4 mm

 

2

 

32 A 4 à 10 mm

 

2

 

63 A 6 à 25 mm

 

2

 

125 A 16 à 70 mm

 

2

 

Tableau de choix prises CEE

Tableau de choix prises domestiques

 

courant nominal nombre pôles tension nominale dimension références IP 55
10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 
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250 V 65 x 85 IP65 81140

10/16 A 2P + 

 

A308

 

Prises CEE encastrable

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à être encastrées dans 
une platine, un tableau ou une machine pour 
permettre l’alimentation d’un appareil par une 
fiche mobile. Ces prises peuvent être rapide-
ment montées sur des coffrets du système 
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 16 et 32 A    IP44 et IP 67

 

 63 et 125 A  IP67

 

 Degré de protection contre les impacts mé-
caniques selon norme EN 50 102: IK08

 

 Tenue au feu et à une chaleur anormale
selon la norme CEI 695-2-1: 850°C

 

 Matériel:

 

 boite en technopolymère auto-extinguible,

 

 alvéoles en laiton nickelé,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

 Bornes de connexion:

 

 vis imperdables et complètement desser-
rées, 

 

 section maximale des conducteurs: 

 

Prises domestiques

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à l’alimentation à basse
tension des charges munies de fiche de
type domestique et similaire.
Elles sont disponibles dans les versions
encastrables et peuvent être rapidement
montées sur des coffrets du système
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 10/16 A    IP 65.

 

 Degré de protection contre les impacts
mécaniques selon norme EN 50 102: IK07.

 

 Tenue au feu et à une chaleur
anormale selon la norme CEI 695-2-1:
850°C.

 

 Matériel:

 

 boîte en technopolymère auto-extinguible,

 

 couleur Ral 7035, bleu ou noire,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

In Cables flexibles, rigides et toronnés
16 A 1 à 4 mm

 

2

 

32 A 4 à 10 mm

 

2

 

63 A 6 à 25 mm

 

2

 

125 A 16 à 70 mm

 

2

 

Tableau de choix prises CEE

Tableau de choix prises domestiques

 

courant nominal nombre pôles tension nominale dimension références IP 55
10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321

 

Kaedra

 

Prises CEE

 

Coffrets modulaires

 

A307-308_FR.fm  Page 308  Tuesday, March 11, 2008  2:39 PM

250 V 50 x 50 IP54 PKN51B

10/16 A 2P + 

 

A308

 

Prises CEE encastrable

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à être encastrées dans 
une platine, un tableau ou une machine pour 
permettre l’alimentation d’un appareil par une 
fiche mobile. Ces prises peuvent être rapide-
ment montées sur des coffrets du système 
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 16 et 32 A    IP44 et IP 67

 

 63 et 125 A  IP67

 

 Degré de protection contre les impacts mé-
caniques selon norme EN 50 102: IK08

 

 Tenue au feu et à une chaleur anormale
selon la norme CEI 695-2-1: 850°C

 

 Matériel:

 

 boite en technopolymère auto-extinguible,

 

 alvéoles en laiton nickelé,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

 Bornes de connexion:

 

 vis imperdables et complètement desser-
rées, 

 

 section maximale des conducteurs: 

 

Prises domestiques

 

Fonctions

 

Elles sont destinées à l’alimentation à basse
tension des charges munies de fiche de
type domestique et similaire.
Elles sont disponibles dans les versions
encastrables et peuvent être rapidement
montées sur des coffrets du système
Kaedra.

 

Caractéristiques techniques

 

 Degré de protection selon norme CEI 60529:

 

 10/16 A    IP 65.

 

 Degré de protection contre les impacts
mécaniques selon norme EN 50 102: IK07.

 

 Tenue au feu et à une chaleur
anormale selon la norme CEI 695-2-1:
850°C.

 

 Matériel:

 

 boîte en technopolymère auto-extinguible,

 

 couleur Ral 7035, bleu ou noire,

 

 joint collé,

 

 tourillons et ressorts en acier inoxidable.

 

In Cables flexibles, rigides et toronnés
16 A 1 à 4 mm

 

2

 

32 A 4 à 10 mm

 

2

 

63 A 6 à 25 mm

 

2

 

125 A 16 à 70 mm

 

2

 

Tableau de choix prises CEE

Tableau de choix prises domestiques

 

courant nominal nombre pôles tension nominale dimension références IP 55
10/16 A 2P + 250 V 65 x 85

 

81140

 

Conseils pratiques : 

 

sommaire page A309

 

Dimensions : 

 

sommaire page A321
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250 V 50 x 50 IP54 PKS51B *

* Avec prise de terre latérale (type Shuko)

IP65 IP54

Courant 
nominal

Nombre 
pôles

Fréquence Tension 
nominal

Position 
contact  
à la tere

Dimen-
sions

Socles de prises CEE encastrables
Inclinées Droites

A Hz V CA
Réf. 
IP 44

Réf. 
IP 67

Réf. 
IP 44

Réf. 
IP 67
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13150 36 / 40
13151 36 / 40
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13153 36 / 40
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13155 36 / 40
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13157 36 / 40
13160 36 / 40
13161 36 / 40
13162 36 / 40
13163 36 / 40
13164 36 / 41
13165 36 / 41
13166 36 / 41
13167 36 / 41
13168 36 / 41
13170 36 / 41
13171 36 / 41
13172 36 / 41
13173 36 / 41
13174 36 / 41
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ENN08241 10 / 13
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IMT36164 10, 11
IMT36165 10, 11
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ISM71072 10, 12
ISM71073 10, 12
ISM71074 10, 12
ISM71501 10, 11
ISM71502 10, 11
ISM71503 10, 11
ISM71504 10, 11
ISM71505 10, 11
ISM71506 10, 11
NSYAEFTB 10
NSYAMRD11155TB 14
NSYAMRD11357TB 14
NSYAMRD16155TB 14
NSYAMRD16357TB 14
NSYAMRD19155TB 14
NSYAMRD19357TB 14
NSYAMRD24155TB 14
NSYAMRD24357TB 14
NSYAMRD29155TB 14
NSYAMRD29357TB 14
NSYAMRD34155TB 14
NSYAMRD34357TB 14
WDE0000010 10, 13



48

Notes



32AC172F 05/11

Dieweg 3
B-1180 Bruxelles
Tél.: (02) 373 75 01
Fax: (02) 373 40 02
customer.service@be.schneider-electric.com
www.schneider-electric.be

TVA: BE 0451.362.180
RPM Bruxelles
ING: 310-1110264-88
IBAN: BE 56 3101 1102 6488
SWIFT BIC: BBRU BE BB

 ce document a été imprimé	sur du papier écologique

Schneider Electric nv/sa Les produits décrits dans ce document peuvent être changés ou modifiés à tout 
moment, soit d'un point de vue technique, soit selon leur exploitation ou utilisation. 
Leur description ne peut en aucun cas être considérée comme contractuelle.

Réalisation: Media Express
Impression: DeckersSnoeck




