
 

SC H N E I D E R  M A G A Z I N E  

D I S T R I B U T I O N  

Contacteurs tétrapolaires 

Après le lancement des contacteurs TeSys tripolaires, en septembre 2000, voici l’ar

rivée des modèles tétrapolaires dont les caractéristiques sont particulièrement inté

ressantes. Cette nouvelle gamme bénéficie de tous les avantages connus de la 

gamme tripolaire, comme l’encombrement réduit, les deux contacts auxiliaires inté

grés, des additifs communs ainsi qu’un plus grand nombre de calibres qui permet

tent une meilleure adéquation aux demandes des clients. On peut également 

souligner la séparation des plans Puissance et Contrôle – toutes les bornes de 

contrôle sont rassemblées sur la face avant. 

NOUVELLE GAMME DE 

CONTACTEURS TÉTRAPOLAIRES
 

PERFORMANTS
 

Renouvellement 

Les caractéristiques des contacteurs tétrapolaires 

que Telemecanique vient de mettre sur le marché 

sont remarquables: une largeur réduite à 45 mm, 

pour des intensités de 20 A à 40 A (en AC1) et de 

9 A à 25 A (en AC3). Deux versions existent: les 

contacteurs équipés de 4 pôles à fermeture (appli

cations chauffage, distribution, …) et les produits 

équipés de 2 pôles à fermeture et de 2 pôles rup

teurs (applications moteurs, 2 vitesses, …). Toutes 

les versions sont équipées de 2 contacts auxiliaires 

intégrés (1 NO + 1 NC) qui reflètent l’état du 

contacteur (positions des pôles). La protection des 

bornes Puissance et Contrôle est de classe IP 20. 

Une masse d’avantages 

L’énumération des avantages de la nouvelle 

gamme serait trop longue, plus de 15 caractéris

tiques peuvent être relevées. Ainsi, les blocs addi

tifs de contacts auxiliaires sont communs à toute la 

gamme et ceci tant pour les contacteurs tripolaires 

et tétrapolaires de la gamme TeSys que pour les 

contacteurs de puissances supérieures de la série 

F (800 A – AC3). Ils sont également entièrement 

compatibles avec les anciens additifs. Outre la dif

férentiation physique du plan de câblage 

Puissance et du plan de câblage Contrôle, il y a 

l’usage du code des couleurs comme pour la 

gamme tripolaire: gris anthracite (puissance) et 

blanc (contrôle), donc plus d’erreur de câblage. 

Capot de sécurité sur la face avant qui évite toute 

manœuvre intempestive et étiquetage par encli

quetage. Une largeur de 2x45 mm pour les inver

seurs, avec connexions de puissance et 

interverrouillage électrique sous forme de jeu de 

barres surmoulées. Trois types de bobines sont 

disponibles: AC, DC et DC basse consommation 

(100 mA). Les calibres sont plus nombreux et donc 

mieux adaptés aux besoins du client. Par exemple, 

l’arrivée des calibres 20 A et 32 A permet de choi

sir précisément le produit le plus proche de vos 

besoins. D’où une plus grande souplesse et une 

économie évidente. Trois connectiques existent: 

vis étriers, bornes à ressort et cosses fermées. Les 

bobines AC sont bifréquences (50/60 Hz) et inter

changeables sans outil. Large plage de fonctionne

ment et antiparasitage d’origine par diode 

bidirectionnelle pour les bobines DC et DC basse 

consommation. Tous les contacts auxiliaires, réali

sés en AgSnO2, sont striés, frottants, autonet

toyants et présentent un taux de fiabilité de moins 

d’une erreur sur cent millions de manœuvres! 

Pour plus d’informa

tions, cochez contac

teurs tétrapolaires sur 

la carte-réponse du 

feuillet postal ci-joint. 
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