
 

 

        

     

        

      

     

  

     

      

        

         

      

      

        

        

      

         

       

      

      

           

       

 

      

       

        

         

           

        

         

          

         

       

           

         

      

        

        

      

        

     

      

       

      

       

      

       

      

  

        

       

      

   
  

 

DISTR IBUT ION 

VARIO 

SCHNEIDER 

Rien de plus simple, pensez-vous, qu’un interrupteur sectionneur. Vous n’avez 

que partiellement raison car les interrupteurs sectionneurs mini VARIO et VARIO 

de Telemecanique présentent quelques indéniables avantages vis-à-vis des 

autres produits présents sur le marché. Il s’agit de composants dont la fiabilité 

est éprouvée, disponibles de stock auprès des distributeurs et dont les prix sont 

très compétitifs. De plus, une caractéristique, qui permet de réduire de moitié 

le stock des pièces réside dans la réversibilité du bornier. Ce système, exclusif, 

offre la possibilité de réaliser le raccordement par l’avant ou par l’arrière en 

utilisant le même modèle d’interrupteur sectionneur. 

UN PRODUIT À DISTINGUER:
 
LES INTERRUPTEURS 

SECTIONNEURS VARIO 
Deux types 

La gamme VARIO se décline en deux types: 

Mini-VARIO destinée aux applications standards 

(Courant thermique maximum de 20 A) et VARIO 

pour les applications hautes performances (Courant 

thermique maximum de 175 A). 

Les applications 

Les interrupteurs sectionneurs mini-VARIO et 

VARIO à commande rotative remplissent la fonc-

tion d’interrupteur par la fermeture et la coupure 

en charge de circuits résistifs ou mixtes résistifs et 

inductifs, pour des manœuvres fréquentes. Il peu-

vent commander directement les moteurs suivant 

les catégories d’emploi AC-3 et DC-3. La fonction 

de sectionneur est obtenue grâce à la distance 

d’isolement entre les contacts. La poignée n’indi-

que la position «ouvert» que si tous les contacts 

sont effectivement ouverts et séparés par la dis-

tance de sectionnement convenable. Nous parlons 

ici de sectionnement par coupure pleinement appa-

rente, telle que définie par la norme IEC 947-3. Il est 

possible de cadenasser les poignées en position 

d’ouverture. 

Les caractéristiques 

Les interrupteurs sectionneurs VARIO sont des 

version nue ou en coffret entièrement équipé. On 

peut y adjoindre jusqu’à quatre additifs - des pôles 

principaux - (deux à gauche et deux à droite). Le 

nombre de pôles complémentaires est limité à trois 

par bloc de base. La fixation s’effectue par l’arrière 

à l’aide de quatre vis de 5,5 (uniquement pour le 

type VARIO) ou sur un profilé OMEGA. Il est éga-

lement possible d’effectuer la fixation par l’avant 

avec quatre vis ou par un trou unique de 22,5 mm 

de diamètre. Le montage dit en fond d’armoire est 

réalisable sans difficulté. La liaison mécanique 

entre la poignée et l’élément de commutation se 

fait par l’intermédiaire d’une rallonge d’axe et d’une 

contre-plaque de verrouillage de porte. Cette der-

nière est verrouillée lorsque le courant est présent. 

Toutes les caractéristiques générales de fonction-

nement sont identiques aux autres modèles. 

Outre la caractéristique spécifique du choix de 

raccordement avant/arrière assurée par le bornier 

réversible on peut également noter que les cou-

leurs réglementaires sont observées: rouge/jaune 

pour les organes de commande (fonction arrêt 

d’urgence) ou noir (interrupteurs principaux) sur 

fond gris. 

A souligner que les positions des boutons de com-

mandes reflètent toujours l’état des pôles de puis-

sance et autorisent un contrôle visuel aisé. 

MAGAZ INE 

appareils tripolaires qui peuvent être livrés en 9 


