
Automate programmable TSX Micro

T R A I T E M E N T  D E S  D O N N É E S  

’est le progrès. Tout doit être meilleur, 

plus performant, plus puissant mais 

aussi plus simple et moins encombrant. 

Exactement comme le TSX Micro. 

Automate programmable TSX Micro 

C
La source 

de qualités
 

L'obtention du meilleur rendement et d'une haute qualité de production 
est recherchée par tout industriel soucieux de jouer les premiers rôles 
dans son secteur. Il utilise pour celà des machines de plus en plus pré
cises ou des procédés de plus en plus élaborés qui nécessitent leur 
association à des automatismes performants. Ceux-ci doivent tenir 
compte d'un ensemble d'éléments allant de la réduction de leur taille à 
la simplicité de mise en oeuvre en passant par l'adéquation au juste 
besoin de l'utilisateur, la puissance de traitement et le niveau de prix. 
Produit compact, modulaire, économique, doté d'une grande capacité 
de traitement allié à un logiciel simple et convivial, l'automate program
mable TSX Micro apporte la réponse aux préoccupations des construc
teurs de machines et des utilisateurs. 

le coût global de la réali- répond aux exigences de Le TSX Micro est 

sation de l’automatisme; productivité des machines; compact et économique
 

• Modulaire, il s’adapte à • Simple et convivial, son De faible encombrement, il trouve sa place partout, dans le bâti d'une 
machine, un coffret ou une armoire de taille réduite. 

La gamme est composée de trois modèles dont les dimensions
 

moindre coût à vos logiciel réduit le temps de 
besoins; développement. 

varient de 170 x 151 x 132 mm à 282 x 151 x 132 mm. 
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• Economique, il diminue • Rapide et puissant, il 



Produit très compact, le TSX Micro intègre dans sa version de base:  
• en face avant, un bloc d'affichage, pour la visualisation des états 

des E/S et d'informations nécessaires  à l'exploitation et à 
la maintenance, 

• une sauvegarde Flash Eprom du programme et des données, 
• une alimentation 24 VCC pour les capteurs, 
• un port de communication multipoint pour le raccordement de 

terminaux de dialogue et de périphériques, - un port PCMCIA 
pour l'extension mémoire ou la communication 
(Unitelway, Modbus, FIPIO, FIPWAY et d'autres bus normalisés), 

• des E/S analogiques, 
• des entrées de comptage/décomptage rapide 40 kHz. 
En matière de câblage et d'installation, plusieurs solutions peuvent 
être mises en oeuvre pour diminuer les temps et les coûts tout en 
augmentant le confort et la qualité. Les modules du TSX Micro sont 
équipés soit de borniers à vis débrochables, soit de connecteurs 
associés à un système de précâblage ou à des borniers à distance 
"TELEFAST2".  

Le TSX Micro est modulaire 
Utilisant la technologie rack, le TSX Micro s'adapte au juste besoin à 
satisfaire. La configuration de base est constituée du rack, de l'ali
mentation ( 24 VCC ou 100 à 240 VCA), du processeur et dispose de 
deux ou trois emplacements pour l'accueil des modules d'E/S TOR, 
analogiques et comptage rapide ainsi que des cartes PCMCIA d'ex
tension mémoire et de communication. La capacité d'accueil peut 
être étendue à l'aide d'un rack d’extension à deux emplacements. 
Prévues pour des raccordements par vis ou par connecteurs, les 
cartes d’entrées/sorties sont également disponibles en différentes 
tensions (E: 24 VCC ou 115 VCA et S: 24 VCC / 0,1-0,5-2 A ou relais 
50 VA). En outre et pour assurer un nombre d'E/S au plus près du 
besoin, les cartes existent en format simple à 16 E et 12 S, demi-for
mat à 4, 8 ou 12 E ou S, et en module haute densité à 32 E et 32 S. 
Le TSX Micro accueille de 28 à 248 E/S  et pilote à distance jusqu'à 
96 E/S par connexion de quatre  automates TSX Nano (TSX 07) sur 
une longueur maximale de 200 mètres. Cette solution assure le 
déport de l'intelligence, du type réflex, au plus près de la machine ou 
de l'installation. 

Le TSX Micro est puissant 
Il dispose d'une grande capacité mémoire et d’une grande rapidité 
de traitement: 
• 2 à 17 K instructions et 1 à 22 K mots de données, 
• 0,15 ms pour exécuter une instruction binaire, 
• filtrage programmable de 0,1 à 7 ms des entrées 

et sorties rapides, 
• traitement sur événement (jusqu'à 16 tâches) 

et système multitâche. 
Il intègre des fonctions métiers pour couvrir l'essentiel des applica
tions de : 
• comptage/positionnemnt de 0,5 à 40 kHz 
•	 mesure et régulation: PID, haut et bas niveau, sonde, 

thermocouple, 

• communication: liaisons série, bus multipoints, carte PCMCIA 
multiprotocole (ASCII, Unitelway, Modbus, FIPIO, FIPWAY,....) 

• dialogue opérateur, 
• décentralisation d'E/S et bus capteurs-actionneurs AS-i. 

Le logiciel PL7 Micro : 
puissance et convivialité 
PL7 Micro bénéficie de toutes les ressources des interfaces utilisa
teurs de type Windows et offre une ergonomie intuitive. L'accès aux 
différentes fonctions - éditeurs de programme, de variables, d’ani
mations, de configuration, de documentation,...- est immédiat et in
teractif. L'utilisateur peut ainsi organiser son travail à sa convenance 
sans contraintes, de plus il n'est pas protégé par une clé hard-ware. 
PL7 Micro dispose des  langages de base conformes à la norme IEC 
1131.3 : schéma à contacts (Ladder), liste d'instructions (List) et 
bientôt du grafcet. 
En outre et pour apporter plus de puissance et de confort, des ins
tructions, des blocs fonctions et des fonctions spécialisées ont été 
ajoutés. La capitalisation de l'expérience cumulée en PL7-2 et en 
PL7-3 (logiciels de programmation des automates TSX série 7, mo
dèles 17, 47, 67, ...) est garantie par un environnement familier, l'uti
lisation de structures d'applications identiques, l'implémentation de 
blocs fonctions et des outils conviviaux d'aide à la conversion des 
programmes. Le convertisseur, intégré dans la version de base de 
l'automate, propose les services suivants : traduction des objets lan
gages de la syntaxe PL7-2 vers la nouvelle syntaxe PL7 Micro, pos
sibilité de réaffecter manuellement les objets, contrôle de la compa
tibilité des ressources de configuration à convertir avec la configura
tion de l'application destinatrice, conversion avec génération de fi
chiers sources au format PL7 Micro. 

Puissance et rapidité 
PL7 Micro est disponible en 5 langues (français, allemand, anglais, 
espagnol et italien) et s'accompagne d'une aide en ligne accessible 
dans toutes les phases d'exploitation de l'automate . 
Les fonctions métiers, prises en charge par le logiciel PL7 Micro et 
l'automate, deviennent plus simples à utiliser. Le concepteur se trou
ve en effet libéré de toute programmation spécifique nécessitant une 
expertise particulière. 
La mise au point rapide des applications est facilitée grâce à la mo
dification ”on line” de l'automate en ”run”, l'animation multi-fenêtrage 
des tables de données et d'écrans programme, la pose de points 
d'arrêt, la commande pas à pas et cycle par cycle, les écrans de mi
se au point des fonctions métiers, la surveillance de l'unité centrale 
avec positionnement sur la ligne origine du défaut. 
Enfin, le logiciel PL7 Micro autorise la relecture de l'application char
gée dans l'automate. Ceci est possible même si l'on ne possède pas 
une version fichier ou la disquette de l'application. L'automaticien ou 
l'homme de maintenance dispose alors d'une version à jour du pro-
gramme. Le logiciel visualise, en cas de défaillance, les éléments en 
défaut et fournit en clair les explications indispensables à la remise 
en marche. ■ 
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