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XSL-C1401393L. / XSL-C1401392L. / XSL-C1401405L. /
XSL-C1401435L.

W913077750111 A07 1/2 07 - 97

Détecteurs de proximité inductifs
Corps cylindrique lisse - Raccordement sur connecteur M12 moulé 4 broches - Noyables dans le métal

XSL-C1401300L2

XSL-C1401300L1

XSL-C1401300L3

XSL-C1401297L2

XSL-C1401297L1

XSL-C1401297L3

DC, type 2 fils

L=   800mm

L= 1200mm

L= 2500mm XSL-C1401393L2

XSL-C1401393L1

XSL-C1401393L3

XSL-C1401392L2

XSL-C1401392L1

XSL-C1401392L3

Mise en œuvre
Schéma de branchement

Appareil type 2 fils, courant continu, non polarisé, fonction fermeture.

Voyant de signalisation Voyant éclairé pour l'état passant du détecteur

NO
3

4 Noir

Bleu

vue arrière

XSL-C1401300L. / XSL-C1401297L. / XSL-C1401398L.

NO
1

4 Noir

Brun

vue arrière

XSL-C1401435L2

XSL-C1401435L1

XSL-C1401435L3

XSL-C1401398L2

XSL-C1401398L1

XSL-C1401398L3

XSL-C1401405L2

XSL-C1401405L1

XSL-C1401405L3

dia 12,Sn = 2mm
dia 12,Sn = 3mm
dia 18,Sn = 6,3mm
dia 18,Sn = 10mm

Références

Fiche mâle universelle 4 broches
verrouillable par vis M 12

câble CNOMO

800 ou 1200 ou 2500

Ø 5
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Fiche mâle universelle 4 broches
verrouillable par vis M 12

câble CNOMO

L = 190 ou 800 ou 1200 ou 2500

Ø 5
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L=   190mm XSL-C1401297L4 XSL-C1401392L4 XSL-C1401398L4 XSL-C1401405L4

Distances à respecter au
montage dans support
métallique d
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3 Bleu4 Noir

NOYABLES DANS LE MÉTAL NOYABLE NON NOYABLE
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XSL-C1401300L2

XSL-C1401300L1

XSL-C1401300L3

XSL-C1401297L2

XSL-C1401297L1

XSL-C1401297L3

XSL-C1401393L2

XSL-C1401393L1

XSL-C1401393L3

XSL-C1401392L2

XSL-C1401392L1

XSL-C1401392L3

XSL-C1401435L2

XSL-C1401435L1

XSL-C1401435L3

XSL-C1401398L2

XSL-C1401398L1

XSL-C1401398L3

XSL-C1401405L2

XSL-C1401405L1

XSL-C1401405L3

XSL-C1401297L4 XSL-C1401392L4 XSL-C1401398L4 XSL-C1401405L4
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Détecteurs de proximité inductifs

Caractéristiques mécaniques

Domaine de fonctionnement (mm)

Reproductibilité (% de Sr)

Course différentielle (% de Sr)

Mode de raccordement

Température de l'air ambiant

Degré de protection

Caractéristiques électriques

Tension d'alimentation (V)

Limite de tension (V)

Courant commuté, mini/maxi (mA)

Courant résiduel, état ouvert (mA)

Tension de déchet, état fermé (V)

Retards (ms) à la disponibilité

à l'action

au relâchement

Fréquence de commutation maxi (Hz)

Connecteur 4 broches et câble surmoulé - Lumberg Réf: RS 4-31/1,2M ou variante.

Pour fonctionnement : - 25 à +70°C

Suivant prolongateur associé

1,5...100 mA avec protection surcharges et court-circuits

0...2,4mm

≤ 3

1…15

12...48V a

≤ 5V

≤ 0,6 mA (24V) ,  ≤ 0,8 mA (48V)

≤ 5 ms

≤ 0,5 ms

≤ 0,5 ms

400 Hz

0...5mm

≤ 3

1…15

12...48V a

≤ 5V

≤ 0,6 mA (24V) ,  ≤ 0,8 mA (48V)

≤ 10 ms

≤ 10 ms

≤ 2 ms

100 Hz

0...1,6mm 0...8mm

800 Hz

≤ 10 ms

≤ 10 ms

≤ 2 ms

100 Hz

10...58V          (ondulation résiduelle comprise, inférieure à 10%)a


