
++++----++--++++++--++tmOsiris  XU5-M18AB20D

W
91

56
03

93
01

11
 A

01
 2

/2

12-98

 3

1

220 mA

+

 3

1

24 mA

+
5 cm

GN Green Vert Grün Verde Verde Verde

Electrical installation / Mise en œuvre électrique / Elektrische Installation / Instalación eléctrica / Messa in opera elettric a / Instalação eléctrica

MIT détection Tome 2 / chap. 6 / page 7

Max.tightening torque /
Couple de serrage maxi. /
Anzugsmoment maxi /
Par de apriete máximo /
Coppia di serraggio massima /
Binário máximo de aperto

Diffuse photo-electric sensor with analog output / Détecteur photoélectrique système proximité à sortie analogique /  Photoelek tronische Signalgeber ,
Lichttaster mit Analogausgang / Detector fotoeléctrico, sistema proximidad con salida analógica / Interruttore fotoelettrico a riflessione diretta, uscita
analogica / Detector fotoeléctrico, sistema de proximidade com saída analógica.

Mechanical installation /  Mise en œuvre mécanique / Mechanische Installation / Instalación mecánica / Messa in opera meccanica  / Instalação mecãnica

XU5-M18AB20D

  Installation précautions / Précautions de mise en œuvre / Vorsicht bei der inbetriebnahme / Precauciones para la instalación / Consigli di messa in opera /
  Precauçaõ de instalaçaõ

Indication /  signalisation /  Funktionsanzeige / Señalización / segnalazione / sinalização
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Analog output / Sortie analogique / Analogausgang / Salida analógica / Uscita analogica /  saída analógica

R max. < 800 Ω (Ue = 24V), 300 Ω (Ue = 12V)
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Ie = 4…20 mA Ue = a 10…30 V
R
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WHGY

WH  90 % white target écran blanc Testblatt weiß pantalla blanca schermo bianco Ecrã branco
GY  15 % grey target écran gris Testblatt grau pantalla gris schermo grigio Ecrã cinzento

XZC-P1141L2 (2m)
XZC-P1141L5 (5m)
XZC-P1141L10 (10m)

XZC-P1241L2 (2m)
XZC-P1241L5 (5m)
XZC-P1241L10 (10m)

XZC-P1340L•
XZC-P1440L•

XZC-C12FDM40B XZC-C12FCM40B

Machine cabling accessories / Constituants de câblage machines / Zuberhôr fûr Machinen-Anschlußtechnik / Constituyentes de cone xianado / Accessori di
cablaggio / Constituintes de cablagem
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Fixing accessories /  Accessoires de fixation /  Befestigungszubehör / Accesorios de fijación / Accessori di fissaggio / Acessó rios de fixação

Main output / Sortie signal / Ausgangssignal / Señal de salida  / Segnale di uscita / Sinal de saída

Potentiometer at maximum /  Potentiomètre au maximum / Potentiometer auf
Maximum / Potenciometro al máximo / Potenziometro al massimo /
Potentiometro no máximo.

Potentiometer at minimum /  Potentiomètre au minimum / Potentiometer auf
Minimum / Potenciometro al minimo / Potenziometro al minimo /
Potentiometro no minimo.
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