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Green Premium™

Ondersteuning van de meest ecovriendelijke producten in de industrie

Green
Premium”

Product

Green Premium is het enige
label dat u de mogelijkheid
geeft om een milieubeleid
op een effectieve manier
te ontwikkelen en te
bevorderen zonder
nadelige invioed op

de efficiéntie van uw
onderneming. Dit ecolabel
waarborgt een naleving
van de meest recente
milieureglementeringen,
en biedt nog veel meer.

Dit Green Premium ecolabel
werd toegekend aan meer dan
75% van de door

Schneider Electric
vervaardigde producten.

/—

Het Green Premium ecolabel van Schneider Electric
waarborgt transparantie door het meedelen van
uitgebreide en betrouwbare informatie over de
invloed op het milieu van zijn producten:

RoHS

De producten van Schneider Electric voldoen op wereldwijd niveau aan
de RoHS vereisten. Dit geldt zelfs voor de talrijke producten waarvoor
de overeenstemming met de bepalingen van deze reglementering niet
nodig is. Er zijn conformiteitscertificaten beschikbaar voor producten
die voldoen aan de criteria van dit Europese initiatief dat het gebruik
van gevaarlijke stoffen wil uitschakelen.

REACh

Schneider Electric past op wereldwijd niveau de strikte REACh regels toe
op zijn producten en geeft uitgebreide informatie over de aanwezigheid
van SVHC (substances of very high concern) in al deze producten.

PEP: Milieuprofiel van het product

Schneider Electric publiceert de meest volledige set van
milieugegevens, met inbegrip van de CO,-voetafdruk en het
energieverbruik voor elke fase van de levenscyclus voor al zijn
producten, in overeenstemming met het ISO 14025 PEP ecopaspoort
programma. PEP is vooral nuttig voor de monitoring, de besturing, de
energiebesparing en/of de vermindering van de CO,-uitstoot.

EolLl: Instructies voor het einde van de levensduur

Deze instructies zijn beschikbaar door gewoon op een knop te klikken

en geven:

» Recycleerbaarheidsgegevens voor de producten van Schneider Electric.

« Richtlijnen om de risico's voor het personeel te beperken tijdens het
ontmantelen van producten en voor ingrepen in verband met recyclage.

« Identificatie van onderdelen voor recyclage of voor selectieve
verwerking om gevaren voor het milieu te beperken / incompatibiliteit
met standaard recyclageprocessen.
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Life Is On

by Schneider Electric™

Het Life Is On-huis van Schneider Electric
is een levend en wervelend huis, vol van
bedrijvigheid en positieve energie, dat zich
aanpast aan de behoeften van uw klanten.

In dit huis wordt al de technologie van
Schneider Electric ten dienste van iedereen
ingezet. Een intuitieve, ingenieuze en
evolutieve technologie die in uw installaties tot
leven komt.

In het Life Is On-huis worden de residentiéle
oplossingen van Schneider Electric getoond,
ingedeeld volgens de 4 belangrijkste
verwachtingen van uw klanten: veiligheid,
energiebesparing, comfort en design.

Deze nieuwe catalogus zal uw bedrijf doen
groeien door nieuwe producten die een
toegevoegde waarde aan uw projecten geven.

Breng leven in de huizen
van uw klanten!



Diensten

De prestaties van
onze klanten steeds
dynamischer maken

Dankzij zijn expertise en industriéle
knowhow kan Schneider Electric
zijn gamma van producten en
oplossingen aanvullen met diensten
met hoge toegevoegde waarde.

Over de hele wereld verhogen
onze diensten de prestaties en
productiviteit van de klanten van
de Groep.

Dankzij het volledige aanbod van
producten en diensten begeleidt
Schneider Electric u tijdens alle
fasen van uw projecten: ontwerp,
ontwikkeling, installatie, opleiding
en onderhoud.

De commerciéle ploeg:

70 commercieel afgevaardigden

die u helpen de beste technische
oplossing te vinden en de expertise
van de groep optimaal aan te
wenden.

Het netwerk officiéle
Schneider Electric-
distributeurs:

Een nationale aanwezigheid.
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Diensten met een hoge
toegevoegde waarde

Diensten voor de klanten

m technische informatie

| prijsaanvraag

m leveringstermijn

m status van een bestelling
m status van een levering

Begeleidingsdiensten

m installatiediagnose

m garantie-uitbreiding

m onderhoudscontract

m preventief onderhoud

m indienststelling

m herstellingen, interventie ter plaatse
m herstelling in de werkplaats

m vervangstuk

m renovatie

m expertise

Opleidingsdiensten

Voor de vak- of productopleidingen werkt het opleidingscentrum
van Schneider Electric, gevestigd in Ukkel, nauw samen met het
technisch onderwijs. Deze opleidingen worden georganiseerd in het
vormingscentrum (CAMPUS) en/of in andere centra.

m elektriciteitsverdeling

m automatisering en controle

Eén nummer voor alle diensten:

T.: 02 37 37 502
customer-service.be@schneider-electric.com



mySchneider Elektricien

Om uw werk makkelijker te maken
is alle Schneider Electric informatie
die nuttig is voor elektriciens nu
toegankelijk vanuit 1 pagina.

m De nieuwste catalogi

m Productinformatie

m Opleidingen bij Schneider Electric en distributeurs
m Vind de dichtsbijzijnde distributeurs

m Bestel online bij distributeurs

m Promoties

m Technische schema’s

m Voorbeelden van projecten

Registreer nu!
(Vanaf 1 oktober 2017)

schneider-electric.be/myschneiderelektricien

SElect club

Als u Schneider Electric promocollis koopt
krijgt u punten. Deze punten kan u inwisselen
voor geschenken in de SElect Club, het
loyauteitsprogramma voor elektriciens.

m Registreer in schneider-electric.be/myschneiderelektricien en
activeer uw profiel in de SElect club.

E I t m Bestel de promocollis bij uw distributeur en kies geschenken
e C voor uzelf, uw gezin of anderen.

club We wensen u veel plezier.

www.schneider-electric.be Lifels ®n | Schneider 5
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Ref. 32VP369N

Ref. 32VP383N

Building Control Systems

ARGUS

Naar meer energie-efficiéntie
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aanwezigheidsmelders

Ref. 32VP308N

KNX

Intelligente oplossingen
voor woningen en gebouwen

Catalogus
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Sclénelder

Electric

Ref. 32AC214N

www.schneider-electric.be
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Stel de meest'geschikie oplossing voor
aan uw klanten die actief zijn in Kleine
commerciele ondernemingéen

PowerlLogic

Oplossingen voor energie- en vermogenmeting
Catalogus 2016

Life Is On Scférbeeicd(ﬁlc‘ Lifels Gn Sdi\;nyeclgﬁl:
Ref. 32VP381N Ref. 32AC206N
Laagspanningsverdeling
Elektrische verdeelkasten tot 630 A
Catalogus
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4227 B22 04146 B-47 13363 B25 15331 C-67,C-72  A9A15323 c-83
01020 B39 04147 B-47 13364 B25 15335 C-67,C-72  A9A15393 C-44
01054 B-42 04148 B-47 13392 B2 15336 C-67,C72  A9A15416 C-44
01201 B-46 04150 B-46 13394 B2 15337 C-67,C-71  A9A15021 c22
01202 B53 04151 B-46 13396 B2 15341 C71  A9A15022 c-22
01210 B-46 04152 B-46 13398 B2 15363 C-62,C-63  A9A15923 C-22
01211 B-46 04158 B-46 13575 B25 15366 C-67,C-71  A9A26897 C-108,
01260 B-39 04330 B42 13576 B25 15482 C-74,C-76 c-n7
01264 B-39 04332 B42 13577 B-25 15483 C-74,C-78  A9A26969 J5
01265 B39 04336 B-42 13578 B25 15857 C-67,C-69  A9A26981 C-115,
03006 B-44 08002 B-37 13579 B25 15858 C-67,C-69 C-116
03007 B-44 08003 B-37 13581 B25 16750 C-4  A9A27062 c-21,C-22,
03030 B-43 08004 B-37 13582 B25 16751 C-4 C-35
03033 B-43 08005 B-37 13583 B25 16752 C-4  A9C15030 C-26
03070 B-43 08006 B-37 13584 B25 16753 C-4  A9C15031 c-26
03170 B-45 08082 B-37 13585 B25 16754 C-4  A9C15032 c-38
03216 B-44 08083 B-37 13586 B25 16755 C-4  A9C15404 ©-30,C-36
03217 B-44 08084 B-37 13587 B25 16756 C-4  A9C15405 ©-30,C-36
03218 B-44 08085 B-37 13588 B25 16757 C-4  A9C15409 ©-30,C-36
03220 B-37 08086 B-37 13589 B25 16758 C-4  A9C15410 ©-30,C-36
03221 B-37 08092 B-37 13595 B25 16759 C-4  A9C15412 ©-30,C-37
03239 B-43 08093 B-37 13597 B25 16760 C-4  A9C15413 ©-30,C-37
03287 B-43 08094 B-37 13598 B25 16761 C-4  A9C15414 ©-30,C-37
03289 B-43 08095 B-37 13599 B25 16762 C-4  A9C15415 ©-22,C-35
03294 B-43 08096 B-37 13735 B25 16763 C-4  A9C15419 C-22, C-25,
03295 B-43 08244 B-41 13736 B25 16764 c4 €-30,C-37
03851 B-43,B-45 08254 B-41 13925 B25 16765 C-4  A9C15424 C-108,
03853 B-43,B-45 08264 B-41 13929 B25 16766 c4 c-118
03854 B-45 08274 B-41 13934 B-25,1-10, 16939 C-4  A9C15906 C-56
03856 B-45 08284 B-41 M2 46940 C-4  A9C15907 C-56
04000 B-52 08294 B-41 13935 B25 28947 B-47  A9C15908 C-56
04008 B-52 08803 B-37 13936 B25 28948 B-47  A9C15913 C-56
04012 B-53 08806 B-42 13937 B25 83992 B25  A9C15914 C-22,C-24
04013 B-53 08807 B-42 13938 B-25 83993 B25  A9C15915 C-22,C-24
04014 B-53 08809 B-41 13939 B-25 83994 B25  A9C15916 C-22,C-24
04018 B-53 08815 B-41 13940 B-25 83995 B25  A9C15918 C-22,C-24
04021 B-43,B-46, 08821 B-38 13941 B-25 83996 B25  A9C15919 C-22,C-24
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04026 B-43 08836 B-41 13946 B25 564315 G8 G120
04029 B-43,B-53 08837 B-41 13947 B25 564415 G-9  A9C18195 c122,
04030 B-53 08841 B-38,B-41 13948 B25 565202 G6 C-124
04031 B-49 08878 B-38 13950 B25 565203 G6  A9C18308 C-22,C-24
04033 B-43 08879 B-38 13956 B-24,K-6 565426 G-7,G-14  A9C18309 C-22,C-24
04034 B-43 08888 B-42 13957 B-24,K-6 565495 G7,G-14  A9C20132 c19
04037 B-49 08889 B-42 13958 B-24,K-6 565519 G7  A9C20134 c19
04040 B-48 08907 B-45 13959 B-24,K-6 565560 G7  A9C20137 c19
04041 B-48 08908 B-45 13960 B-24,K-6 565590 G7  A9C20731 c19
04045 B-49 08910 B39 13962 B-24,K-7 592290 G-14  A9C20732 c-19
04046 B-49 08911 B39 13963 B-24,K-7 306520007 E-5  A9C20736 c-19
04047 B-49 13135 B25 13964 B-24,K-7  A9A15212 C-82,C-83  A9C20833 c-19
04060 B-43 13136 B-25 13965 B-24,K-7  A9A15213 C-82,C-83  A9C20834 c-19
04066 B-43 13137 B-25 13966 B-24,K-7  A9A15214 C-82,C-83  A9C20837 c-19
04067 B-43 13138 B25 13967 B-24,K-7  A9A15215 C-82,C-83  A9C20842 c-19
04070 B-43 13139 B25 13968 B-24,K-7  A9A15216 C-82,C-83  A9C20843 c19
04071 B-43 13140 B25 14190 B25  A9A15218 C-82,C-83  A9C20844 c19
04076 B-43 13141 B25 14855 B2  A9A15219 C-82,C-83  A9C20847 c19
04103 B-46 13142 B25 14910 C-16 A9A15220 C-82,C-83  A9C21132 ©-20
04104 B-46 13143 B25 14911 C-16 A9A15222 C-82,C-83  A9C21134 c-20
04107 B-46 13144 B25 15111 C-58  A9A15306 C-59  A9C21136 c-20
04108 B-46 13250 B22 15112 C-58  A9A15307 C-59  A9C21137 ©-20
04111 B-46 13260 B25 15113 C-58  A9A15320 C-84  A9C21142 c-20
04121 B-46 13361 B25 15114 C-58  A9A15321 C-83  A9C21144 c-20
04145 B-47 13362 B25 15281 C-74  A9A15322 C-83  A9C21147 c-20
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A9C21732 C-20  A9C62425 C-124  A9F64313 C-113  A9MEM3255 C-90  ALB45552 F-48
A9C21833 C20  A9C62440 C-124  A9F64316 C-113  A9MEM3265 C-90  ALB45554 F-48
A9C21834 C20  A9C62463 C-124  A9F64320 C-113  A9MEM3275 C-90  BOX251369 A2
A9C21842 C20  A9CT70122 C-122  A9F64325 C-113  A9MEM3300 C-90  BOX251901 A2
A9C21843 C20  A9C70124 C-122  A9F64332 C-113  A9MEM3310 C-90  BOX251902 A3
A9C21844 C20  A9E15535 C-45  A9F64340 C-113  A9MEM3335 C-90  BOX251908 A2
A9C30011 C32  A9E15536 C-45  A9F64350 C-113  A9MEM3350 C-90  BOX251940 A3
A9C30012 C32  A9E15537 C-45  A9F64363 C-113  A9MEM3355 C-90  BOX251941 A3
A9C30015 C-32  A9E15538 C-45  A9F64401 C-113  A9MEM3365 C-90  BOX251952 A3
A9C30111 C32  A9E15539 C-45  A9F64402 C-113  A9MEM3375 C-90  BOX251971 A2
A9C30112 C32  A9E15540 C-45  A9F64403 C-113  A9MEM3455 C-90  BOX253301 A4, A5
A9C30114 C32  A9E15541 C-45  A9F64404 C-113  A9MEM3465 C-90  BOX253302 A4, A5
A9C30115 C32  A9E15542 C-45  A9F64406 C-113  A9MEM3555 C-90  BOX253303 A4, A5
A9C30211 C32  A9E16065 C42  A9F64410 C-113  A9MEM3565 C-90  BOX253304 A4, A5
A9C30212 C32  A9E16066 C-42  A9F64413 C-113  A9N26899 C-108,  BOX253308 A-4, A5
A9C30215 C-32  A9E16067 C-42  AOF64416 c113 G117 Box253309 A4, A5
A9C30311 C32  A9E16068 C-43  A9F64420 C-113  A9N27062 C-26,C-38  BOX253310 A5
A9C30312 C-32  A9E16069 C-43  A9F64425 C-113  A9RO1225 C-115  BOXPLUS13111 B-16, K-4
A9C30315 C32  A9E16070 C-43  A9F64432 C-113  A9R01240 C-115  BOXPLUS13112 B-16, K-4
A9C30811 C32  A9E18030 C60  A9F64440 C-113  A9R01263 C-115  BOXPLUS13122 B-19,K-5
A9C30812 C32  A9E18031 C-60  A9F64450 C-113  A9RO01425 C-115  BOXPLUS13211 B-16, K-4
A9C30814 C32  A9E18032 C-60  A9F64463 C-113  A9R01440 C-115  BOXPLUS13212 B-16, K-4
A9C30815 C32  A9E18033 C60  A9L08300 C-8  A9R01463 C-115  BOXPLUS13221 B-19,K-5
A9C30831 C32  A9E18034 C60  A9L08500 C-8  A9R04225 C-115  BOXPLUS13222 B-19, K-5
A9C32016 C32  A9E18035 C60  A9L08600 C-8  A9R04240 C-115  BOXPLUS13311 B-16, K-4
A9C32111 C-33  A9E18036 C60  A9L16337 C-14  A9R04263 C-115  BOXPLUS13312 B-16, K-4
A9C32116 C-32,C-33  A9QE18037 C60  A9L16339 C-14  A9R04425 C-115  BOXPLUS13321 B-19,K-5
A9C32211 C-33  A9E18038 C-60  A9L20300 C-8  A9R04440 C-115  BOXPLUS13322 B-19,K-5
A9C32216 ©-32,C-33  A9E18039 C60  A9L20500 C-8  A9R04463 C-115  BOXPLUS13411 B-16, K-4
A9C32316 C32  A9E18320 C-61  A9L20600 C-8  A9R05240 C-115  BOXPLUS13412 B-16, K-4
A9C32811 C33  A9E18321 C-61  A9L40172 C-11  A9R05263 C-115  BOXPLUS13421 B-19,K-5
A9C32816 C-32,C-33  A9E18322 C61  A9L40182 C-11  A9R05440 C-115  BOXPLUS13422 B-19,K-5
A9C32836 C32  A9E18323 C-61  A9L40271 C-11  A9R05463 C-115  BOXPLUS18111 B-16, K-4
A9C33111 C33  A9E18324 C-61  A9L40281 C-11  A9R20216 C-115  BOXPLUS18112 B-16, K-4
A9C33211 C-33  A9E18325 C-61  A9L40300 C-8  A9R20225 C-115  BOXPLUS18121 B-19,K-5
A9C33811 C-33  A9E18326 C-61  A9L40500 C-8  A9R30225 C-116  BOXPLUS18122 B-19,K-5
A9C34811 C-33  A9E18327 C-61  A9L40600 C-8  A9R31225 C-116  BOXPLUS18211 B-16, K-4
A9C61210 C-124  A9E18328 C61  AIMEM1521 C-127  A9R31240 C-116  BOXPLUS18212 B-16, K-4
A9C61216 C-124  A9E18330 C-61  ASMEM1522 C-127  A9R31263 C-116  BOXPLUS18221 B-19,K-5
A9C61225 C-124  A9E18331 C-61  ASMEM1540 C-127  A9R31425 C-116  BOXPLUS18222 B-19,K-5
A9C61240 C-124  A9E18332 C61  AIMEM1541 C-127  A9R31440 C-116  BOXPLUS18311 B-16, K-4
A9C61263 C-124  A9E18333 C-61  AOMEM1542 C-127  A9R31463 C-116  BOXPLUS18312 B-16, K-4
A9C61310 C-124  A9E18334 C-61  AIMEM2000 C-86  A9R34463 C-116  BOXPLUS18321 B-19, K-5
A9C61316 C-124  A9E18335 C-61  AIMEM2000T C-86  A9R35240 C-116  BOXPLUS18322 B-19,K-5
A9C61325 C-124  A9F64201 C-113  A9MEM2010 C-86  A9R35263 C-116  BOXPLUS18411 B-16, K-4
A9C61340 C-124  A9F64202 C-113  A9MEM2100 C-86  A9R35440 C-116  BOXPLUS18412 B-16, K-4
A9C61363 C-124  A9F64203 C-113  A9MEM2105 C-86  A9R35463 C-116  BOXPLUS18421 B-19,K-5
A9C61410 C-124  A9F64204 C-113  A9MEM2110 C-86  A9S61220 C-58  BOXPLUS18422 B-19,K-5
A9C61416 C-124  A9F64206 C-113  A9MEM2135 C-86  A9S61232 C-58  BOXPLUS24301 B-16
A9C61425 C-124  A9F64210 C-113  A9MEM2150 C-86  A9XC2412 C-108  BOXPLUS24302 B-16
A9C61440 C-124  A9F64213 C-113  A9MEM2155 C-86  A9XCACO1 C-108  BOXPLUS24310 B-16, K-4
A9C61463 C-124  A9F64216 C-113  A9MEM3100 C-90  A9XCAHO06 C-108  BOXPLUS24401 B-16
A9C62210 C-124  A9F64220 C-113  A9MEM3110 C90  A9XCALOG C-108  BOXPLUS24402 B-16
A9C62216 C-124  A9F64225 C-113  A9MEM3115 C90  A9IXCAMO6 C-108  BOXPLUS24410 B-16, K-4
A9C62225 C-124  A9F64232 C-113  A9MEM3135 C-90  A9XCAS06 C-108  BOXPLUS24501 B-16
A9C62240 C-124  A9F64240 C-113  A9MEM3150 C-90  A9XCAU06 C-108  BOXPLUS24502 B-16
A9C62263 C-124  A9F64250 C-113  A9MEM3155 C-90  A9XELCO8 C-108  BOXPLUS24510 B-16, K-4
A9C62310 C-124  A9F64263 C-113  A9MEM3165 C-90  A9XMBPO02 C-108  BOXPLUS24601 B-16
A9C62316 C-124  A9F64301 C-113  AIMEM3175 C-90  A9XMFA04 C-108  BOXPLUS24602 B-16
A9C62325 C-124  A9F64302 C-113  A9MEM3200 C-90  A9XMWA20 C-129  BOXPLUS24610 B-16, K-4
A9C62340 C-124  A9F64303 C-113  ASMEM3210 C-90  ABLSMEM12020 C-98  CCT15224 C-75,C-79
A9C62363 C-124  A9F64304 C-113  A9MEM3215 C-90  ABLSMEM24012 C-98  CCT15232 C-62,C-64
A9C62410 C-124  A9F64306 C-113  A9MEM3235 C90  AEP-LBO1-U12W 127 CCT15233 C-62,C-65
A9C62416 C-124  A9F64310 C-113  A9MEM3250 C-90  AEP-LB01-SU12W 2 CCT15234 C-62,C-65
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CCT15244 C-75,C79  ENN05050 16,1-8  ENN46975 118 IMT36151 110,111 IMT47003 118
CCT15260 C-74  ENNO5053 16,18 ENN47922 115,116 IMT36152 110,111 IMT47004 118
CCT15261 C-74,C-80  ENN05057 16,1-8  ENN47942 115,116 IMT36153 110,111 IMT47005 118
CCT15268 C-74  ENNO5059 16,18 ENN47962 115,116 IMT36154 110,111 ISM71071 110, 1-12
CCT15284 C-74,C77  ENN05064 16,1-8  ENN47992 115,116 IMT36155 110,111 ISM71072 110, 1-12
CCT15338 C-67,C-71  ENN05065 16,1-8  ENN47994 116 IMT36156 110,1-11  ISM71073 110, I-12
CCT15365 C-67,C-71  ENN05072 16,17 ENN47995 116 IMT36157 110,111 ISM71074 110, I-12
CCT15367 C-67,C-71  ENNO05082 16,1-8  ENN47996 116 IMT36158 110,111 ISM71501 1-10, 1-11
CCT15368 C-74,C-77  ENN05083 16,1-8  ENN47998 116 IMT36159 110,111 ISM71502 1-10, 1-11
CCT15491 C-75,C-80  ENN05084 16,1-8  ENN48861 110,112 IMT36160 110,111 ISM71503 110, 1-11
CCT15493 C-75,C-80  ENN05085 16,18 ENN49977 118 IMT36161 110,111 ISM71504 1-10, 1-11
CCT15837 C-67,C70  ENN05087 16,1-8  ENN49978 118 IMT36162 110,111 ISM71505 110, 1-11
CCT15850 C-67,C68  ENN05090 16,1-8  ENN94442 116 IMT36163 110,111 ISM71506 110, 1-11
CCT15851 C-67,C68  ENN05093 16,1-8  ENN94462 116 IMT36164 110,111 LGY112510 B-50
CCT15852 C-67,C68  ENN05097 16,1-8  ENN94492 116 IMT36165 110,111 LGY116013 B-50
CCT15853 C-67,C68  ENN05099 16,1-8  EVB1A22P2KI 11 IMT36166 110,11 LGY125014 B-50
CCT15854 C-67,C-70  ENN05164 16,19 EVB1A22P2RI J11 IMT36167 110,111 LGY410028 B-50
CCT15860 C-67,C68,  ENNO5165 16,19 EVB1A22P4EKI J11 IMT36168 110,111 LGY412548 B-51
C-79,C-80  EnNps167 16,19 EVB1A22P4ERI J11 IMT36169 110,111 LGY412560 B-51

CCT15861 C-67,C68,  ENN05174 16,19 EVB1A22PCKI J11 IMT36170 110,111 LGY416048 B-51
C-79,C-80  EnNNos5175 16,19 EVB1A22PCRI S IMT36171 110,111 LGYN1007 B-51

CCT16364 C-67,C71  ENNO5177 16,19 EVB1A7PAKI S IMT36172 110,112 LGYN12512 B-51
CCT1A000 F-43  ENN05204 16,17 EVB1A7PARI J11 IMT36173 110,112 LGYN12515 B-51
CCT1A010 F-43  ENN05205 16,17 EVB1A7PCKI J11 IMT36179 110,112 LV429517 B-43
CCT1A022 F-42  ENN08131 110,112 EVB1A7PCRI J11 IMT36180 110,112 Lv429518 B-43
CCT1A023 F42  ENN08132 110,112 EVH2S11P02K J5  IMT36181 110,112 LVCT00050S Co1
CCT1A030 F-43  ENN08156 110,112 EVH2S11POCK J5  IMT36182 110,112 LVCT00101S c91
CCT1A031 F-43  ENN08157 110,112 EVH2S22P02K J5  IMT36183 1-10,1-12  LVCT00102S c91
CCT1A090 F43  ENN08158 110,112 EVH2522POCK J5  IMT36184 110,112 LVCT00201S c91
CCT56P001 G-12 ENNO08159 110,112 EVH2S3P02K J5  IMT36185 110,112 LVCT00202S c91
CCT56P002 G-13  ENNO08162 110,112 EVH2S3POAK J5  IMT38068 120 LVCT00302S c91
CCT56P004 G-10  ENNO08167 110,112 EVH2S3POCK J5  IMT38071 120  LVCT00403S c91
CCT56P008 G-11 ENN08241 110,113 EVH2S7P02K J5  IMT38072 120 LVCT00603S c91
CCT99100 C-54  ENNO8271 14 EVH2S7POAK J5  IMT46026 118 LVCT00803S c91
CCTDD20001 C-48  ENNO8276 114 EVH2S7POCK J5  IMT46033 118 LVCT00804S C91
CCTDD20002 C-48  ENN46104 119 EVP1BNS J12 IMT46035 118 LVCT01004S c91
CCTDD20003 C-48  ENN46105 119 EVP1CNS32121 J6,J-12  IMT46036 118 LVCT01204S co1
CCTDD20004 C48  ENN46109 119 EVP1CNS32122 J6,J-12  IMT46064 118 LVCT01604S c91
CCTDD20011 C-50  ENN46150 116 EVP1CNS32132 J6,J12  IMT46071 118 LVCT02004S c91
CCTDD20012 C-50  ENN46220 118 EVP1CNS32322 J6,J-12  IMT46073 118 LVCT02404S c91
CCTDD20016 C-49  ENN46222 118 EVP1CNS32332 J6,J12  IMT46074 118 MEG5628-3115 G6
CCTDD20017 C-49  ENN46225 118 EVPIMM J12 IMT46101 118 MEG5628-3160 G6
CCTDT5130 G-20,G21,  ENN46902 118 EVPIMWSI 12 IMT46118 118 MGU0.570.12 F-43
g:gi: ggg ENN46904 118 EVP1PBSSG J6,0-12  IMT46149 118 MGUO0.570.18 F-43
Gos  ENN46906 118 IMT33003 124 IMT46156 118 MGUO0.570.25 F-43
ENNO5001 16,17 ENN46908 118 IMT33004 123 IMT46157 118 MGUO0.570.30 F-43
ENNO05002 16,17 ENN46910 118 IMT33099 123 IMT46158 18 MGUO.822.AL F-49
ENNO5003 16,17 ENN46916 118 IMT33106 24 IMT46248 118 MGUO.822.AZL F-49
ENN05004 16,17 ENN46918 118 IMT33113 24 IMT46286 118 MGUO0.823.AM F-49
ENNO5005 16,17 ENN46919 18 IMT33114 24 IMT46293 18 MGUO.824 F-49
ENN05007 16,17 ENN46920 118 IMT33115 24 IMT46918 118 MGUO0.825.AL F-49
ENN05010 16,17 ENN46925 118 IMT33133 24 IMT46919 118 MGUO.825.AZL F-49
ENN05013 16,17 ENN46927 118 IMT34000 110,113 IMT46921 118 MGU2.702.18 F-50
ENN05017 16,17 ENN46939 118 IMT34001 110,113 IMT46922 118 MGU2.704.18 F-50
ENNO5019 16,17 ENN46952 118 IMT34002 1-10,1-13  IMT46923 118 MGU2.706.18 F-50
ENN05021 16,17 ENN46954 118 IMT34003 110,113 IMT46924 18 MGU2.708.18 F-50
ENN05022 16,17 ENN46956 118 IMT34004 110,113 IMT46926 118 MGU3.033.12 F-34
ENN05023 16,17 ENN46958 118 IMT34005 110,113 IMT46927 118 MGU3.033.18 F-34
ENN05024 16,17 ENN46960 118 IMT34006 110,113 IMT46968 118 MGUS3.033.25 F-34
ENN05025 16,17 ENN46966 118 IMT34007 110,113 IMT46969 18 MGUS3.033.30 F-34
ENN05032 16,17 ENN46968 118 IMT34008 1-10,1-13  IMT46970 118 MGU3.037.12 F-34
ENN05044 16,1-8  ENN46969 118 IMT34009 113 IMT47000 119 MGU3.037.18 F-34
ENN05045 16,1-8  ENN46970 118 IMT36089 110,113 IMT47001 119 MGU3.037.25 F-34
ENN05047 16,1-8  ENN46974 118 IMT36150 110,111 IMT47002 119 MGU3.037.30 F-34
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MGU3.039.03 F-34  MGU3.203.25S F-27  MGU3.283.30 F-29  MGU3.454.25 F-36  MGU3.532.25 F-44
MGU3.039.12 F-34  MGU3.203.30 F-26  MGU3.283.30CS F-29  MGU3.454.30 F-36  MGU3.532.30 F-44
MGU3.039.12SL F-34  MGU3.203.30N F-27  MGU3.410.12 F-36  MGU3.469.12 F-36  MGU3.533.12 F-47
MGU3.039.18 F-34  MGU3.203.30S F-27  MGU3.410.18 F-36  MGU3.469.18 F-36  MGU3.533.18 F-47
MGU3.039.18SL F-34  MGU3.205.12 F-26  MGU3.410.25 F-36  MGU3.469.25 F-36  MGU3.533.25 F-47
MGU3.039.25 F-34  MGU3.205.18 F-26  MGU3.410.30 F-36  MGU3.469.30 F-36  MGU3.533.30 F-47
MGU3.039.25SL F-34  MGU3.205.25 F-26  MGU3.411.12 F-36  MGU3.486.12 F-37  MGU3.534.12 F-46
MGU3.039.30 F-34  MGU3.205.30 F-26  MGU3.411.18 F-36  MGU3.486.18 F-37  MGU3.534.18 F-46
MGU3.039.30SL F-34  MGU3.206.12 F-28  MGU3.411.25 F-36  MGU3.486.25 F-37  MGU3.534.25 F-46
MGU3.059.03 F-34  MGU3.206.12C F-28  MGU3.411.30 F-36  MGU3.486.30 F-37  MGU3.534.30 F-46
MGU3.059.12 F-34  MGU3.206.12N F-28  MGU3.412.12 F-36  MGU3.487.12 F-37  MGU3.535.12 F-33
MGU3.059.18 F-34  MGU3.206.18 F-28  MGU3.412.18 F-36  MGU3.487.18 F-37  MGU3.535.18 F-33
MGU3.059.25 F-34  MGU3.206.18C F-28  MGU3.412.25 F-36  MGU3.487.25 F-37  MGU3.535.25 F-33
MGU3.059.30 F-34  MGU3.206.18N F-28  MGU3.412.30 F-36  MGU3.487.30 F-37  MGU3.535.30 F-33
MGU3.064.18 F-35  MGU3.206.25 F28  MGU3.413.12 F-36  MGU3.490.12 F-37  MGU3.540.12 F-29
MGU3.064.30 F-35  MGU3.206.25C F-28  MGU3.413.18 F-36  MGU3.490.18 F-37  MGU3.540.12CS F-29
MGU3.101.12 F-26  MGU3.206.25N F-28  MGU3.413.25 F-36  MGU3.490.25 F-37  MGU3.540.18 F-29
MGU3.101.18 F-26  MGU3.206.30 F-28  MGU3.413.30 F-36  MGU3.490.30 F-37  MGU3.540.25 F-29
MGU3.101.25 F-26  MGU3.206.30C F-28  MGU3.414.12 F-36 MGU3.492.12 F-37  MGU3.540.30 F-29
MGU3.101.30 F-26  MGU3.206.30N F-28  MGU3.414.18 F-36  MGU3.492.18 F-37  MGU3.540.30CS F-29
MGU3.103.12 F-26  MGU3.207.12 F-29  MGU3.414.25 F-36 MGU3.492.25 F-37  MGU3.541.12 F-33
MGU3.103.12N F-27  MGU3.207.18 F-29  MGU3.414.30 F-36  MGU3.492.30 F-37  MGU3.541.30 F-33
MGU3.103.12S F-27  MGU3.207.25 F-29  MGU3.415.12 F-36  MGU3.498.12 F-37  MGU3.545.12 F-33
MGU3.103.18 F-26  MGU3.207.30 F-29  MGU3.415.18 F-36  MGU3.498.18 F-37  MGU3.545.30 F-33
MGU3.103.18N F-27  MGU3.208.12 F-29  MGU3.415.25 F-36  MGU3.498.25 F-37  MGU3.546.12 F-33
MGU3.103.18S F-27  MGU3.208.18 F-29  MGU3.415.30 F-36  MGU3.498.30 F-37  MGU3.546.30 F-33
MGU3.103.25 F-26  MGU3.208.25 F-29  MGU3.416.12 F-36  MGU3.501.12 F-32  MGU3.572.12 F-41
MGU3.103.25N F-27  MGU3.208.30 F-29  MGU3.416.18 F-36  MGU3.501.18 F-32  MGU3.572.18 F-41
MGU3.103.25S8 F-27  MGU3.211.12 F-26  MGU3.416.25 F-36  MGU3.501.25 F-32  MGU3.572.25 F-41
MGU3.103.30 F-26  MGU3.211.18 F-26  MGU3.416.30 F-36  MGU3.501.30 F-32  MGU3.572.30 F-41
MGU3.103.30N F-27  MGU3.211.25 F-26  MGU3.417.12 F-36  MGU3.505.12 F-32  MGU3.573.12 F-41
MGU3.103.30S F-27  MGU3.211.30 F-26  MGU3.417.18 F-36  MGU3.505.18 F-32  MGU3.573.18 F-41
MGU3.105.12 F26  MGU3.213.12 F-26  MGU3.417.25 F-36  MGU3.505.25 F-32  MGU3.573.25 F-41
MGU3.105.18 F-26  MGU3.213.18 F-26  MGU3.417.30 F-36  MGU3.505.30 F-32  MGU3.573.30 F-41
MGU3.105.25 F-26  MGU3.213.25 F-26  MGU3.418.12 F-39  MGU3.510.12 F-30  MGU3.574.12 F-41
MGUS3.105.30 F-26  MGU3.213.30 F-26  MGU3.418.18 F-39  MGU3.510.18 F-30  MGU3.574.18 F-41
MGU3.106.12 F-28  MGU3.226.12 F-29  MGU3.418.25 F-39  MGU3.510.25 F-30  MGU3.574.25 F-41
MGU3.106.12N F-28  MGU3.226.18 F-29  MGU3.418.30 F-39  MGU3.510.30 F-30  MGU3.574.30 F-41
MGU3.106.18 F-28  MGU3.226.25 F-29  MGU3.428.12 F-38  MGU3.511.12 F-30  MGU3.579.12 F-30
MGU3.106.18N F-28  MGU3.226.30 F-29  MGU3.428.18 F-38  MGU3.511.18 F-30  MGU3.579.18 F-30
MGU3.106.25 F-28  MGU3.236.12 F-28  MGU3.428.25 F-38  MGU3.511.25 F-30  MGU3.579.25 F-30
MGU3.106.25N F28  MGU3.236.18 F-28  MGU3.428.30 F-38  MGU3.511.30 F-30  MGU3.579.30 F-30
MGU3.106.30 F-28  MGU3.236.25 F-28  MGU3.444.12 F-36  MGU3.515.12 F-30  MGU3.701.12 F-30
MGU3.106.30N F-28  MGU3.236.30 F-28  MGU3.444.18 F-36  MGU3.515.18 F-30  MGU3.701.18 F-30
MGU3.107T.12 F-29  MGU3.246.1212V F-28  MGU3.444.25 F-36  MGU3.515.25 F-30  MGU3.701.25 F-30
MGU3.107T.18 F-29  MGU3.246.1812V F-28  MGU3.444.30 F-36  MGU3.515.30 F-30  MGU3.701.30 F-30
MGU3.107T.25 F-29  MGU3.246.2512V F-28  MGU3.445.12 F-36  MGU3.524.12 F-32  MGU3.785.12 F-40
MGU3.107T.30 F-29  MGU3.246.3012V F-28  MGU3.445.18 F-36  MGU3.524.18 F-32  MGU3.785.18 F-40
MGU3.108T.12 F-29  MGU3.262.12 F-27  MGU3.445.25 F-36  MGU3.524.25 F-32  MGU3.785.25 F-40
MGU3.108T.18 F-29  MGU3.262.12S F-27  MGU3.445.30 F-36  MGU3.524.30 F-32  MGU3.785.30 F-40
MGU3.108T.25 F29  MGU3.262.18 F-27  MGU3.446.12 F-36  MGU3.525.12 F-32  MGU3.786.12 F-40
MGU3.108T.30 F-29  MGU3.262.18S F-27  MGU3.446.18 F-36  MGU3.525.18 F-32  MGU3.786.18 F-40
MGU3.201.12 F-26  MGU3.262.25 F-27  MGU3.446.25 F-36  MGU3.525.25 F-32  MGU3.786.25 F-40
MGU3.201.18 F-26  MGU3.262.25S F-27  MGU3.446.30 F-36  MGU3.525.30 F-32  MGU3.786.30 F-40
MGU3.201.25 F-26  MGU3.262.30 F-27  MGU3.447.12 F-36  MGU3.530.12 F-44  MGU3.860.12 F-40
MGU3.201.30 F-26  MGU3.262.30S F-27  MGU3.447.18 F-36  MGU3.530.18 F-44  MGU3.860.18 F-40
MGU3.203.12 F-26  MGU3.263.12 F-27  MGU3.447.25 F-36  MGU3.530.25 F-44  MGU3.860.25 F-40
MGU3.203.12N F-27  MGU3.263.18 F-27  MGU3.447.30 F-36  MGU3.530.30 F-44  MGU3.860.30 F-40
MGU3.203.12S F-27  MGU3.263.25 F-27  MGU3.453.12 F-37  MGU3.531.12 F-44  MGU3.862.12 F-40
MGU3.203.18 F-26  MGU3.263.30 F-27  MGU3.453.18 F-37  MGU3.531.18 F-44  MGU3.862.18 F-40
MGU3.203.18N F-27  MGU3.283.12 F-29  MGU3.453.25 F-37  MGU3.531.25 F-44  MGU3.862.25 F-40
MGU3.203.18S F-27  MGU3.283.12CS F-29  MGU3.453.30 F-37  MGU3.531.30 F-44  MGU3.862.30 F-40
MGU3.203.25 F-26  MGU3.283.18 F-29  MGU3.454.12 F-36  MGU3.532.12 F-44  MGUA4.103.18 F-56
MGU3.203.25N F-27  MGU3.283.25 F-29  MGU3.454.18 F-36  MGU3.532.18 F-44  MGUA4.103.25 F-56
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MGUA4.104.18 F-56  MGU57.203.18ZS F-26  MGU6.006.524 F-55  MGU6.014V.567 F-54  MGU6.104.865 F-56
MGUA4.104.25 F-56  MGU57.203.25ZS F-26  MGU6.006.551 F-55  MGU6.014V.571 F-54  MGU6.104.867 F-56
MGUA4.106.18 F-56  MGU6.002.18 F-54  MGU6.006.554 F-55  MGU6.014V.572 F-54  MGU6.104.871 F-56
MGUA4.106.25 F-56  MGU6.002.25 F-54  MGU6.006.565 F-55  MGU6.014V.574 F-54  MGU6.104.872 F-56
MGUA48.424.18 F-57  MGU6.002.524 F-54  MGU6.006.567 F-55  MGU6.014V.577 F-54  MGU6.104.874 F-56
MGUA48.424.25 F-57  MGU6.002.551 F-54  MGU6.006.571 F-55  MGU6.014V.824 F-54  MGU6.104.877 F-56
MGU48.424.524 F-57  MGU6.002.554 F-54  MGU6.006.572 F-55  MGU6.014V.851 F-54  MGU6.106.524 F-56
MGU48.424.551 F-57  MGU6.002.565 F-54  MGU6.006.574 F-55  MGU6.014V.854 F-54  MGU6.106.551 F-56
MGU48.424.554 F-57  MGU6.002.567 F-54  MGU6.006.577 F-55  MGU6.014V.865 F-54  MGU6.106.554 F-56
MGU48.424.565 F-57  MGU6.002.571 F-54  MGU6.006.824 F-55  MGU6.014V.867 F-54  MGU6.106.565 F-56
MGUA48.424.567 F-57  MGU6.002.572 F-54  MGU6.006.851 F-55  MGU6.014V.871 F-54  MGU6.106.567 F-56
MGU48.424.571 F-57  MGU6.002.574 F-54  MGU6.006.854 F-55  MGU6.014V.872 F-54  MGU6.106.571 F-56
MGU48.424.572 F-57  MGU6.002.577 F-54  MGU6.006.865 F-55  MGU6.014V.874 F-54  MGU6.106.572 F-56
MGU48.424.574 F-57  MGU6.002.824 F-54  MGU6.006.867 F-55  MGU6.014V.877 F-54  MGU6.106.574 F-56
MGUA48.424.577 F-57  MGU6.002.851 F-54  MGU6.006.871 F-55  MGU6.016V.18 F-55  MGU6.106.577 F-56
MGU48.424.824 F-57  MGU6.002.854 F-54  MGU6.006.872 F-55  MGU6.016V.25 F-55  MGU6.106.824 F-56
MGU48.424.851 F-57  MGU6.002.865 F-54  MGU6.006.874 F-55  MGU6.016V.524 F-55  MGU6.106.851 F-56
MGU48.424.854 F-57  MGU6.002.867 F-54  MGU6.006.877 F-55  MGU6.016V.551 F-55  MGU6.106.854 F-56
MGU48.424.865 F-57  MGU6.002.871 F-54  MGU6.006V.18 F-55  MGU6.016V.554 F-55  MGU6.106.865 F-56
MGU48.424.867 F-57  MGU6.002.872 F-54  MGU6.006V.25 F-55  MGU6.016V.565 F-55  MGU6.106.867 F-56
MGU48.424.871 F-57  MGU6.002.874 F-54  MGU6.006V.524 F-55  MGU6.016V.567 F-55  MGU6.106.871 F-56
MGU48.424.872 F-57  MGU6.002.877 F-54  MGU6.006V.551 F-55  MGU6.016V.571 F-55  MGU6.106.872 F-56
MGU48.424.874 F-57  MGU6.004.18 F-54  MGU6.006V.554 F-55  MGU6.016V.572 F-55  MGU6.106.874 F-56
MGUA48.424.877 F-57  MGU6.004.25 F-54  MGU6.006V.565 F-55  MGU6.016V.574 F-55  MGU6.106.877 F-56
MGUA48.426.18 F-57  MGU6.004.524 F-54  MGU6.006V.567 F-55  MGU6.016V.577 F-55  MGU63.065.18 F-35
MGUA48.426.25 F-57  MGU6.004.551 F-54  MGU6.006V.571 F-55  MGU6.016V.824 F-55  MGU63.065.25 F-35
MGU48.426.524 F-57  MGU6.004.554 F-54  MGU6.006V.572 F-55  MGU6.016V.851 F-55  MGU63.065.524 F-35
MGU48.426.551 F-57  MGU6.004.565 F-54  MGU6.006V.574 F-55  MGU6.016V.854 F-55  MGU63.065.551 F-35
MGU48.426.554 F-57  MGU6.004.567 F-54  MGU6.006V.577 F-55  MGU6.016V.865 F-55  MGU63.065.554 F-35
MGU48.426.565 F-57  MGU6.004.571 F-54  MGU6.006V.824 F-55  MGU6.016V.867 F-55  MGU63.065.565 F-35
MGU48.426.567 F-57  MGU6.004.572 F-54  MGU6.006V.851 F-55  MGU6.016V.871 F-55  MGU63.065.567 F-35
MGU48.426.571 F-57  MGU6.004.574 F-54  MGU6.006V.854 F-55  MGU6.016V.872 F-55  MGU63.065.571 F-35
MGU48.426.572 F-57  MGU6.004.577 F-54  MGU6.006V.865 F-55  MGU6.016V.874 F-55  MGU63.065.572 F-35
MGU48.426.574 F-57  MGU6.004.824 F-54  MGU6.006V.867 F-55  MGU6.016V.877 F-55  MGU63.065.574 F-35
MGUA48.426.577 F-57  MGU6.004.851 F-54  MGU6.006V.871 F-55  MGU6.103.524 F-56  MGU63.065.577 F-35
MGU48.426.824 F-57  MGU6.004.854 F-54  MGU6.006V.872 F-55  MGU6.103.551 F-56  MGU63.065.824 F-35
MGU48.426.851 F-57  MGU6.004.865 F-54  MGU6.006V.874 F-55  MGU6.103.554 F-56  MGU63.065.851 F-35
MGU48.426.854 F-57  MGU6.004.867 F-54  MGU6.006V.877 F-55  MGU6.103.565 F-56  MGU63.065.854 F-35
MGU48.426.865 F-57  MGU6.004.871 F-54  MGU6.008.18 F-55  MGU6.103.567 F-56  MGU63.065.865 F-35
MGU48.426.867 F-57  MGU6.004.872 F-54  MGU6.008.25 F-55  MGU6.103.571 F-56  MGU63.065.867 F-35
MGU48.426.871 F-57  MGU6.004.874 F-54  MGU6.008.524 F-55  MGU6.103.572 F-56  MGU63.065.871 F-35
MGU48.426.872 F-57  MGU6.004.877 F-54  MGU6.008.551 F-55  MGU6.103.574 F-56  MGU63.065.872 F-35
MGU48.426.874 F-57  MGU6.004V.18 F-54  MGU6.008.554 F-55  MGU6.103.577 F-56  MGU63.065.874 F-35
MGUA48.426.877 F-57  MGU6.004V.25 F-54  MGU6.008.565 F-55  MGU6.103.824 F-56  MGU63.065.877 F-35
MGU49.424.010 F-64  MGU6.004V.524 F-54  MGU6.008.567 F-55  MGUS6.103.851 F-56  MGU66.002.010 F-62
MGU49.424.038 F-64  MGU6.004V.551 F-54  MGU6.008.571 F-55  MGU6.103.854 F-56  MGU66.002.038 F-62
MGU49.424.039 F-64  MGU6.004V.554 F-54  MGU6.008.572 F-55  MGU6.103.865 F-56  MGU66.002.039 F-62
MGU49.424.210 F-64  MGU6.004V.565 F-54  MGU6.008.574 F-55  MGU6.103.867 F-56  MGU66.002.092 F-62
MGU49.424.238 F-64  MGU6.004V.567 F-54  MGU6.008.577 F-55  MGU6.103.871 F-56  MGU66.002.093 F-62
MGU49.424.239 F-64  MGU6.004V.571 F-54  MGU6.008.824 F-55  MGU6.103.872 F-56  MGU66.002.096 F-62
MGU49.426.010 F-64  MGU6.004V.572 F-54  MGU6.008.851 F-55  MGU6.103.874 F-56  MGU66.002.097 F-62
MGU49.426.038 F-64  MGU6.004V.574 F-54  MGU6.008.854 F-55  MGU6.103.877 F-56  MGU66.002.0M2 F-62
MGU49.426.039 F-64  MGU6.004V.577 F-54  MGU6.008.865 F-55  MGU6.104.524 F-56  MGU66.002.0M3 F-62
MGU49.426.210 F-64  MGU6.004V.824 F-54  MGU6.008.867 F-55  MGU6.104.551 F-56  MGU66.002.0M4 F-62
MGU49.426.238 F-64  MGU6.004V.851 F-54  MGU6.008.871 F-55  MGU6.104.554 F-56  MGU66.002.210 F-62
MGU49.426.239 F-64  MGU6.004V.854 F-54  MGU6.008.872 F-55  MGU6.104.565 F-56  MGU66.002.238 F-62
MGUS5.512.12ZD F-30  MGU6.004V.865 F-54  MGU6.008.874 F-55  MGU6.104.567 F-56  MGU66.002.239 F-62
MGUS5.512.18ZD F-30  MGU6.004V.867 F-54  MGU6.008.877 F-55  MGU6.104.571 F-56  MGU66.002.292 F-62
MGUS5.512.25ZD F-30  MGU6.004V.871 F-54  MGU6.014V.18 F-54  MGU6.104.572 F-56  MGU66.002.293 F-62
MGUS5.512.30ZD F-30  MGU6.004V.872 F-54  MGU6.014V.25 F-54  MGU6.104.574 F-56  MGU66.002.296 F-62
MGU50.059.18ZS F-34  MGU6.004V.874 F-54  MGU6.014V.524 F-54  MGU6.104.577 F-56  MGU66.002.297 F-62
MGU50.059.25ZS F-34  MGU6.004V.877 F-54  MGU6.014V.551 F-54  MGU6.104.824 F-56  MGU66.002.2M2 F-62
MGU50.203.18ZS F26  MGU6.006.18 F-55  MGU6.014V.554 F-54  MGU6.104.851 F-56  MGU66.002.2M3 F-62
MGU50.203.25ZS F26  MGU6.006.25 F-55  MGU6.014V.565 F-54  MGU6.104.854 F-56  MGU66.002.2M4 F-62
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MGU66.004.010 F62  MGU66.006V.093 F63  MGU66.016V.0M3 F63  MGU66.106.239 F64  MGUS7.026.18 F-48
MGU66.004.038 F62  MGU66.006V.096 F63  MGU66.016V.0M4 F63  MGU66.106.292 F64  MGUS7.026.25 F-48
MGU66.004.039 F62  MGU66.006V.097 F63  MGU66.016V.210 F63  MGU66.106.293 F64  MGUS7.026.58 F-48
MGU66.004.092 F62  MGU66.006V.0M2 F63  MGU66.016V.238 F63  MGU66.106.296 F64  MGUS7.026.62 F-48
MGU66.004.093 F62  MGU66.006V.0M3 F63  MGU66.016V.239 F-63  MGU66.106.297 F64  MGU9.865.12 F-40
MGU66.004.096 F62  MGU66.006V.0M4 F63  MGU66.016V.292 F63  MGU66.106.2M2 F64  MGU9.865.18 F-40
MGU66.004.097 F62  MGU66.006V.210 F63  MGU66.016V.293 F63  MGU66.106.2M3 F64  MGU9.865.25 F-40
MGU66.004.0M2 F62  MGU66.006V.238 F63  MGU66.016V.296 F63  MGU66.106.2M4 F64  MGU9.865.30 F-40
MGU66.004.0M3 F62  MGU66.006V.239 F63  MGU66.016V.297 F63  MGU68.002.7A1 F67  MGU9.866.12 F-40
MGU66.004.0M4 F62  MGU66.006V.292 F63  MGU66.016V.2M2 F63  MGU68.002.7A2 F67  MGU9.866.18 F-40
MGU66.004.210 F62  MGU66.006V.293 F63  MGU66.016V.2M3 F63  MGU68.002.7C1 F67  MGU9.866.25 F-40
MGU66.004.238 F62  MGU66.006V.296 F63  MGU66.016V.2M4 F63  MGU68.002.7C2 F67  MGU9.866.30 F-40
MGU66.004.239 F62  MGU66.006V.297 F63  MGU66.103.010 F64  MGU68.002.7C3 F67  MTN5129-0319  G-20,G-21,
MGU66.004.292 F62  MGU66.006V.2M2 F63  MGU66.103.038 F64  MGU68.002.7P1 F-67 G22, %2235
MGU66.004.293 F62  MGU66.006V.2M3 F63  MGU66.103.039 F64  MGU68.002.7P2 F-67

MGU66.004.296 F62  MGU66.006V.2M4 F63  MGU66.103.092 F64  MGU68.002.7Z1 F67  MTN542895 G-4,G-5,
MGUS6.004.297 F62  MGU66.008.010 F-63  MGU66.103.093 F-64  MGU68.004.7A1 F-67 G8,G9
MGU66.004.2M2 F62  MGU66.008.038 F63  MGU66.103.096 F64  MGU68.004.7A2 F67  MTN550619 G-20, G-21,
MGU66.004.2M3 F-62  MGU66.008.039 F-63  MGU66.103.097 F-64  MGU68.004.7C1 F-67 %’2224 %2236
MGU66.004.2M4 F62  MGU66.008.092 F-63  MGU66.103.0M2 F64  MGU68.004.7C2 F67 k
MGU66.004V.010 F62  MGU66.008.093 F63  MGU66.103.0M3 F64  MGU68.004.7C3 F-67  MTN5510-1119  G-20,G-24,
MGU66.004V.038 F62  MGU66.008.096 F-63  MGU66.103.0M4 F64  MGU68.004.7P1 F-67 G-25,G-26
MGU66.004V.039 F62  MGU66.008.097 F63  MGU66.103.210 F64  MGU68.004.7P2 F67  MTN5510-1219  G-21,G-24,
MGU66.004V.092 F62  MGU66.008.0M2 F63  MGU66.103.238 F64  MGU68.004.7Z1 F-67 G-25,G-26
MGU66.004V.093 F62  MGU66.008.0M3 F63  MGU66.103.239 F64  MGU68.006.7A1 F67  MTN5510-1419  G-22,G-24,
MGUS6.004V.096 F62  MGU66.008.0M4 F63  MGU66.103.292 F-64  MGU68.006.7A2 F-67 G-25,G-26
MGU66.004V.097 F62  MGU66.008.210 F63  MGU66.103.293 F64  MGU68.006.7C1 F67  MTN5510-1519  G-23,G-24,
MGUS6.004V.0M2 F62  MGU66.008.238 F-63  MGU66.103.296 F-64  MGU68.006.7C2 F-67 G-25,G-26
MGU66.004V.0M3 F62  MGU66.008.239 F63  MGU66.103.297 F64  MGU68.006.7C3 F67  MTN554399 G8
MGU66.004V.0M4 F62  MGU66.008.292 F-63  MGU66.103.2M2 F64  MGU68.006.7P1 F67  MTN5570-1019  G-20,G-21,
MGUS6.004V.210 F62  MGU66.008.293 F63  MGU66.103.2M3 F64  MGU68.006.7P2 F67 G22, %2234
MGU66.004V.238 F62  MGU66.008.296 F63  MGU66.103.2M4 F64  MGU68.006.7Z1 F-67

MGU66.004V.239 F62  MGU66.008.297 F63  MGU66.104.010 F64  MGU68.008.7A1 F67  MTN5628-3119 G-6
MGU66.004V.292 F62  MGU66.008.2M2 F63  MGU66.104.038 F64  MGU68.008.7A2 F67  MTN564319 G-8
MGU66.004V.293 F62  MGU66.008.2M3 F63  MGU66.104.039 F64  MGU68.008.7C1 F67  MTN564419 G-9
MGU66.004V.296 F62  MGU66.008.2M4 F63  MGU66.104.092 F64  MGU68.008.7C2 F67  MTN565119 G4
MGU66.004V.297 F62  MGU66.014V.010 F62  MGU66.104.093 F64  MGU68.008.7C3 F67  MTN565219 G5
MGUS6.004V.2M2 F62  MGU66.014V.038 F62  MGU66.104.096 F64  MGU68.008.7P1 F67  MTN565291 G-4,G5,
MGUS6.004V.2M3 F62  MGU66.014V.039 F62  MGU66.104.097 F64  MGU68.008.7P2 F-67 G6
MGUS6.004V.2M4 F62  MGU66.014V.092 F62  MGU66.104.0M2 F64  MGU68.008.7Z1 F67  MTN5761-0000  G-20,G-21,
MGU66.006.010 F63  MGU66.014V.093 F62  MGU66.104.0M3 F64  MGU7.002 F-48 G2z, %2235
MGU66.006.038 F63  MGU66.014V.096 F62  MGU66.104.0M4 F64  MGU7.002.GLS F-48

MGU66.006.039 F63  MGU66.014V.097 F62  MGU66.104.210 F64  MGU7.012 F-48  MTN6309x G-25
MGU66.006.092 F63  MGU66.014V.0M2 F62  MGU66.104.238 F64  MGU7.012.GLS F-48  NCA93100 J6,J-12
MGU66.006.093 F63  MGU66.014V.0M3 F62  MGU66.104.239 F64  MGU7.103 F-48  NHA31778 7
MGU66.006.096 F63  MGU66.014V.0M4 F62  MGU66.104.292 F64  MGU7.104 F48  NHA31779 7
MGU66.006.097 F63  MGU66.014V.210 F62  MGU66.104.293 F64  MGU7.106 F48  NHA31783 7
MGU66.006.0M2 F63  MGU66.014V.238 F62  MGU66.104.296 F64  MGU7.892.A F48  NHA31784 7
MGU66.006.0M3 F63  MGU66.014V.239 F62  MGU66.104.297 F64  MGUS.603 F-48  NHA31787 J7
MGU66.006.0M4 F63  MGU66.014V.292 F62  MGU66.104.2M2 F64  MGUS.604 F-48  NHA31788 J7
MGU66.006.210 F63  MGU66.014V.293 F62  MGU66.104.2M3 F64  MGU8.624 F-48  NHA31789 7
MGU66.006.238 F63  MGU66.014V.296 F62  MGU66.104.2M4 F64  MGU8.626 F-48  NHA31790 7
MGU66.006.239 F63  MGU66.014V.297 F62  MGU66.106.010 F64  MGU86.071.12 F-41  NHA95005 13
MGU66.006.292 F63  MGU66.014V.2M2 F62  MGU66.106.038 F64  MGU86.071.18 F-41  NHA95006 13
MGU66.006.293 F63  MGU66.014V.2M3 F62  MGU66.106.039 F64  MGU86.071.25 F41  NHA95018 13
MGU66.006.296 F63  MGU66.014V.2M4 F62  MGU66.106.092 F64  MGU86.071.30 F41  NHA95021 13
MGU66.006.297 F63  MGU66.016V.010 F63  MGU66.106.093 F64  MGU87.022.18 F-48  NHA95096 13
MGU66.006.2M2 F63  MGU66.016V.038 F-63  MGU66.106.096 F64  MGU87.022.25 F-48  NHA95097 J13
MGU66.006.2M3 F63  MGU66.016V.039 F63  MGU66.106.097 F64  MGU87.022.58 F-48  NSYAEDH180S3D E-20
MGU66.006.2M4 F63  MGU66.016V.092 F63  MGU66.106.0M2 F64  MGU87.022.62 F-48  NSYAEFTB 12
MGU66.006V.010 F63  MGU66.016V.093 F63  MGU66.106.0M3 F64  MGU87.024.18 F-48  NSYAMRD11155TB -14
MGU66.006V.038 F63  MGU66.016V.096 F63  MGU66.106.0M4 F64  MGU87.024.25 F48  NSYAMRD11357TB 114
MGU66.006V.039 F63  MGU66.016V.097 F63  MGU66.106.210 F64  MGU87.024.58 F-48  NSYAMRD16155TB 14
MGU66.006V.092 F63  MGU66.016V.0M2 F63  MGU66.106.238 F64  MGU87.024.62 F-48  NSYAMRD16357TB 114
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NSYAMRD19155TB 114  NSYOPB9U4P E21  OVA51000E H21,H22,  PRA90009 B21  R9D32210 c6
NSYAMRD19357TB 14  NSYOPB9USF E-21 H23 pRAgoo11 B21  R9D32216 c6
NSYAMRD24155TB 114  NSYOPB9USP E21  OVA51001E H21  PRA90013G B21  R9D32220 c6
NSYAMRD24357TB 114  NSYOPBOU6F E-21  OVA51002E H22,H23  PRA90014G B21  ROD32225 c6
NSYAMRD29155TB 114  NSYOPB9UF E22  OVA51004E H19  PRA90015G B21  ROD32232 c6
NSYAMRD29357TB 114 NSYOPBOUTPN E22  OVA51020E H23  PRA90016G B21  ROF64202 c2
NSYAMRD34155TB 114 NSYPNOPB E-23  OVA51023E H-21,H22  PRA90017G B21  ROF64204 c2
NSYAMRD34357TB 114 NSYRUFOPB E-23  OVA51024E H-19  PRA90018G B-22  ROF64206 c2
NSYBF2U25PG E23  NSYSPBOPB E-22  OVA51036E H-22  PRA90020G B22  ROF64210 c2
NSYBF2U40PG E23  NSYSRCOPB E22  OVA51105 H7  PRA90021 B22  ROF64216 c2
NSYBT2U25PG E23  NSYSSOPB E22  OVA51106 H7  PRA90032 B22  ROF64220 c2
NSYCFRS E-23  NSYVD2C12U64 E20  OVA51107 H7  PRA90033 B22  ROF64225 c2
NSYCRTM1U1P E-23  NSYVD2C12U65 E20  OVA51108 H7  PRA90034 B22  ROF64232 c2
NSYCRTM1U1PG E-23  NSYVD2C15U64 E20  OVA51141 H12  PRA90035 B22  ROF64240 c2
NSYCRTM1U2G E-23  NSYVD2C15U65 E20  OVA51150 H-12  PRA90036 B22  ROF64306 c2
NSYCRTM1U40BG E-23  NSYVD2C18U64 E20  OVA51152 H-12  PRA90037 B22  ROF64310 c2
NSYCTOPB E-23  NSYVD2C18U65 E20  OVA51153 H12  PRA90039 B22  ROF64316 c2
NSYEC300 E22  NSYVD2C6U64 E20  OVA53098 H7  PRA90040 B22  ROF64320 c2
NSYECAV300 E22  NSYVD2C6U65 E20  OVA53119 H7  PRA90041 B22  ROF64325 c2
NSYECP300 E22  NSYVD2C9U64 E20  OVA53120 H7  PRA90042 B22  ROF64332 c2
NSYECPT300 E23  NSYVD2C9U65 E20  OVA53129 H7  PRA90043 B22  ROF64340 c2
NSYECVT300 E22  NSYVDC12U64 E20  OVA53131 H7  PRA90045 B22  ROF64406 c2
NSYGF1400PB E22  NSYVDC12UF E22  OVA53136 H7  PRA90046 B22  ROF64410 c2
NSYGF2000PB E22  NSYVDC15U64 E20  OVA53137 H7  PRA90047 B22  ROF64416 c2
NSYGFR12M65 E-23  NSYVDC15UF E22  OVA53138 H7  PRA90048 B22  ROF64420 c2
NSYGFR166P E-23  NSYVDC18U64 E20  OVA53139 H7  PRA90049 B22  ROF64425 c2
NSYGFRO5MS55 E-23  NSYVDC18UF E22  OVA53157 H-13  PRA90050 B22  ROF64432 c2
NSYGFR95M63 E-23  NSYVDC6U64 E20  OVA53158 H-13  PRA90051 B-22  ROF64440 c2
NSYGFR95M65 E23  NSYVDC6UF E22  OVA53159 H13  PRA90055 B22  ROH10750 B-9
NSYJPSVD E23  NSYVDCOU64 E20  OVA53160 H13  PRA90056 B22  ROH10759 B-9
NSYLL333 E23  NSYVDCOUF E22  OVA53161 H13  PRA90057 B22  ROH10760 B-9
NSYOPB12U4F E21  NSYZUNG4OPB E-23  OVA53162 H13  PRA90058 B22  ROH10761 B-9
NSYOPB12U4FR E21  NSYZUN650OPB E-23  OVA53163 H-13  PRA90065 B22  ROH13001 B-9
NSYOPB12U5F E21  NSYZUNG6OPB E-23  OVA53164 H-13  PRA0066 B22  ROH13601T B-7
NSYOPB12U5P E21  OVA38352 H-6,H-8  OVA53165 H-13  PRA0067 B-22  ROH13602T B-7
NSYOPB12U6F E21  OVA38356 H-6,H-8  OVA59823 H-13  PRA0068 B-22  ROH13603T B-7
NSYOPB12U6P E21  OVA38357 H6, H8  PRA06118 B21  PRA90070 B-22  ROH13604T B-7
NSYOPB12UF E22  OVA38359 He6,H8  PRA06124 B21  PRA90074 B22  ROH13228 B-9
NSYOPB12UTPN E22  OVA38360 He6,H8  PRA06218 B21  PRA90082 B22  ROH13230 B-9
NSYOPB15U4F E21  OVA38361 He6,H8  PRA06224 B21  PRA90083 B22  ROH13382 B-8
NSYOPB15U5F E-21  OVA38362 H6,H-8  PRA06318 B21  PRA90086 B22  ROH13383 B-8
NSYOPB15U5FR E-21  OVA38363 H-6,H8  PRA06324 B21  PRA90087 B22  ROH13384 B-8
NSYOPB15U5P E21  OVA38364 H6,H8  PRAO7118 B21  PRA90088 B22  ROH13385 B-8
NSYOPB15U6F E21  OVA38372 H-6,H-8  PRA07218 B21  PRA90089 B22  ROH13387 B-9
NSYOPB15U6P E-21  OVA41033E H23  PRA07318 B21  PRA90090 B22  ROH13388 B-8
NSYOPB15UF E-22  OVA41317E H21  PRA16113 B21  PRA90091 B22  ROH13389 B-9
NSYOPB15UTPN E22  OVA41318E H22  PRA16118 B21  PRA91013W B21  ROH13391 B-9
NSYOPB18U4F E21  OVA41319E H22  PRA16213 B21  PRA91014W B21  ROH13399 B-9
NSYOPB18USF E-21  OVA41436E H19  PRA16218 B21  PRA91015W B21  ROH13409 B-9
NSYOPB18U5FR E-21  OVA48300 H-12,  PRA16313 B21  PRA91016 B21  ROH13410 B-9
NSYOPB18U5P E-21 H-14 pRra16318 B21  PRA91017 B22  ROH13420 B-9
NSYOPB18UF E22  OVA48305 H-12,H-14  PRA16413 B21  PRA91018 B22  ROH13421 B-8
NSYOPB18UTPN E22  OVA48306 H-12,H-14  PRA16418 B21  PRA91020 B22  ROH13421A B-8
NSYOPB21U5F E21  OVA48310 H-12,H-14  PRA313FU B-32  PRA91021 B-22  ROH13421B B-8
NSYOPB21UF E22  OVA48313 H-12,H-14  PRA313SU B30  PRA99063 B-21  ROH13421L B-8
NSYOPB21UTPN E22  OVA48315 H-12,H-14  PRA318FU B32  PRA99064 B21  ROH13421M B-8
NSYOPB6U4F E-21  OVA50315E H21,H22  PRA318SU B30  PRA99065 B21  ROH13422 B-8
NSYOPB6U4P E21  OVA50325E H-7,H-19  PRA90001 B21  PRA99066 B21  ROH13422A B-8
NSYOPB6USF E21  OVA50326E H7,H19  PRA90003 B21  PRA99067 B21  ROH13422B B-8
NSYOPB6USP E21  OVA50342E H-19  PRA90004 B21  PRA99068 B21  ROH13422L B-8
NSYOPB6UF E22  OVA50358E H-21,H22,  PRA90005 B21  PRA99069 B-21  ROH13422M B-8
NSYOPB6UTPN E-22 H-23  pRA90006 B21  PRA99070 B21  ROH13422P B-8
NSYOPBOU4F E21  OVA50359E H-23  PRA90007 B21  ROA98140 C3  ROH13423 B-8
NSYOPBOU4FR E21  OVA50360E H21,H22  PRA90008 B21  R9D32206 C6  ROH13423A B-8
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R9H13423M B8  ROH18539 B-13,B-14  SR2B122BD C-98  VDIB1772XB12 E-19  VDIP184646010 E-27
R9H13423P B8  ROH18601 B7  SR2B201B C-98  VDIB299001 E-18  VDIP184646020 E-27
R9H13424 B8  ROH18601T B7  SR2B201BD C-98  VDIC115118 E-24  VDIP184646030 E-27
R9H13424A B-8  ROH18602 B-7  SR2B201FU C-98  VDIC115218 E-24  VDIP184646050 E-27
R9H13424L B-8  ROH18602T B-7  SR2B201JD C-98  VDIC115228 E-24  VDIP185X46010 E-27
R9H13424M B-8  ROH18603 B7  SR2B202BD C-98  VDIC116118 E-25  VDIP185X46020 E-27
R9H13424P B-8  ROH18603T B7  SR2BTCO1 C-98  VDIC116218 E-25  VDIP185X46030 E-27
R9H13425 B-8  ROH18604 B7  SR2CBLO1 C-98  VDIC116228 E-25  VDIP185X46050 E-27
R9H13426 B-8  ROH18604T B-7  SR2D101BD C-98  VDIC135118 E-25  VDIR315002 B-27
R9H13427 B8  ROH18636 B-13  SR2D101FU C-98  VDIC135218 E-25  VDIR327004 B-27
R9H13428 B8 ROH18750 B9  SR2E121BD C-98  VDIC135228 E-25  VDIR380001 B-28, B-30,
R9H13525 B-13  R9H18759 B9  SR2E121FU C-98  VDIC136218 E-26 B-32
R9H13526 B-13  R9H18760 B9  SR2E201BD C-98  VDIC136228 E-26  VDIR380002 B-28, B-30,
R9H13528 B-13  R9H18761 B9  SR2E201FU C-98  VDIC13X218 E-26 B-32
R9H13531 B-13  R9H91318 B8  SR2MEMO02 C-98  VDIC13X228 E-26  VDIR380003 B-28, B-30,
R9H13535 B-13  ROH99001 B9  SR2PACK2BD C-99  VDIC13X318 E-26 B-32
R9H13537 B-13  R9H99002 B9  SR2PACK2FU C-99  VDIC176218 E-26  VDIR380004 B-28, B-30,
R9H13538 B-13  R9HKT13 B-14  SR2PACKBD C99  VDIC235212 E-24 B-32
R9H13539 B-13,B-14  ROHKTI8 B-14  SR2PACKFU C-99  VDIC235225 E-24  VDIR380005 B-28, B-30,
R9H13540 B-13,B-14  ROL16610 C-7  SR2SFTO1 C-98  VDIGO12241F E-16 B-32
ROH13541 B-13  ROL16710 C-7  SR2USBO1 C-98  VDIG012241U E-16  VDIR380006 B-28
ROH13542 B-14  R9R01240 C-3  SR3B101B C-99  VDIG112241F E-16  VDIR511004 B-27
R9H13601 B-7  ROR01263 C-3  SR3B101BD C-99  VDIG112241U E-16  VDIR526001 E-8
R9H13602 B-7  ROR01440 C-3  SR3B101FU C-99  VDIG141501 E-17  VDIR534810 E-6
R9H13603 B-7  ROR01463 C-3  SR3B102BD C-99  VDIG150991 E-16  VDIR53481F E-6
R9H13604 B-7  ROR04240 C-3  SR3B261B C-99  VDIG150991001 E-16  VDIR534830 E-6
R9H13991 B9  ROR04263 C-3  SR3B261BD C-99  VDIG161911 E-17  VDIR580021 E7
R9H13992 B9  ROR04440 C-3  SR3B261FU C-99  VDIG162711 E-17  VDIR611002 E-5
R9H13993 B9  ROR04463 C-3  SR3B261JD C-99  VDIG163611 E-17  VDIR612001 E-5,E-6
R9H13994 B9  ROR05240 C-3  SR3B262BD C-99  VDIG164711 E-17  VDIR612003 E-6
R9H18001 B9  ROR05263 C-3  SR3MBUO1BD C-99  VDIG188011 E-18  VDIR613006 E-6
R9H18382 B-8  ROR05440 C-3  SR3NET01BD C-99  VDIG188021 E-18  VDIR613012 E-6
R9H18383 B-8  ROR05463 C-3  SR3PACK2BD C-99  VDIG188141 E-18  VDIR615004 E-5
R9H18384 B8 ROR10225 C-3  SR3PACK2FU C-99  VDIM11U001 E-18  VDIR62301G E-9
R9H18385 B-8  R9S64225 C-58  SR3PACKBD C-99  VDIM11U002 E-18  VDIR623101 E-9
R9H18389 B9  R9S64240 C-58  SR3PACKFU C-99  VDIM11U241 E-18  VDIR626100 E-8
R9H18399 B9  ROS64263 C-58  SR3XT101B C-99  VDIM11U242 E-18  VDIR627130 E-10,E-13
R9H18421 B-8  R9S64425 C-58  SR3XT101BD C-99  VDIM11U243 E-18  VDIR627165 E-10,E-13
R9H18421A B-8  R9S64440 C-58  SR3XT101FU C-99  VDIM11U244 E-18  VDIR63485F E-6
R9H18421L B-8  R9S64463 C-58  SR3XT101JD C-99  VDIM11U246 E-18  VDIR642100 E-12
R9H18421M B8  ROXE210 C-16  SR3XT141B C-99  VDIM150061 E-16  VDIR642101 E-12
R9H18422 B-8  ROXE310 C-16  SR3XT141BD C-99  VDIM151061 E-16  VDIR643000 E-12
R9H18422A B8  ROXE410 C-16  SR3XT141FU C-99  VDIM1510611 E-16  VDIR643001 E-12,E-13
R9H18422L B-8  ROXFH212 C-16  SR3XT141JD C-99  VDIM153031 E-16  VDIR643002 E-12,E-13
R9H18422M B-8  ROXFH218 C-16  SR3XT43BD C-99  VDIM1530311 E-16  VDIR643003 E-12
R9H18422P B-8  ROXFH257 C-16  SR3XT61B C-99  VDIM155031 E-16  VDIR647002 E-13
R9H18423 B-8  ROXFH312 C-16  SR3XT61BD C-99  VDIM1550311 E-16  VDIR647104 E-12
R9H18423A B-8  ROXFH318 C-16  SR3XT61FU C-99  VDIM157021 E-16  VDIR647105 E-12
R9H18423L B-8  ROXFH357 C-16 SR3XT61JD C-99  VDIM15C112 E-16  VDIR647201 E-10
R9H18423M B-8  ROXFH412 C-16  TCSEGWB13FA0 C-108  VDIM189111 E-18  VDIR647401 E-8
R9H18423P B-8  ROXFH418 C-16  U0.582 F-49  VDIM189112 E-18  VDIR647402 E-8
R9H18424 B-8  ROXFH457 C-16  U018-0001 C-91  VDIM48EO11 E-18  VDIR647412 E-11
R9H18424A B-8  ROXFH518 C-16  U018-0002 C-91  VDIP181546010 E-27  VDIR647413 E-11
R9H18424B B-8  ROXFH518G C-16  U018-0003 C-91  VDIP181546020 E-27  VDIR672101 E-13
R9H18424L B-8  ROXFH557 C-16  U018-0004 C-91  VDIP181546030 E-27  VDIR672102 E-13
R9H18424M B8 ROXT20 C-16  VDIB17715U01 B27  VDIP181546050 E-27  VDIR672104 E-13
R9H18424P B8  SR2A101BD C-98  VDIB17716B01 B27  VDIP181646010 E-27  VDIR672105 E-13
ROH18425 B8  SR2A101FU C-98  VDIB17725B12 E-19  VDIP181646020 E-27  VDIR673V10 E-11
R9H18426 B8  SR2A201BD C-98  VDIB17725U01 B27  VDIP181646030 E-27  WDE0000010 110, 1-13
R9H18427 B8  SR2A201FU C-98  VDIB17725U12 E-19  VDIP181646050 E-27  XUK1ARCNL2H60 C-100
R9H18428 B8  SR2B121B C-98  VDIB17726B01 B-27  VDIP184546010 E-27  ZELIOSMSKIT C-99
R9H18525 B-13  SR2B121BD C-98  VDIB17726B12 E-7,E-19  VDIP184546020 E-27

R9H18535 B-13  SR2B121FU C-98  VDIB17726U12 E-19  VDIP184546030 E-27

R9H18538 B-13  SR2B121JD C-98  VDIB1772XB01 B-27  VDIP184546050 E-27
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Aansluitkasten 25560
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Aansluitkasten 25560

Aansluitmodule

Ref.
Uitgeruste aansluitmodule 250 x 600 BOX251901

Bevat

m 1 bodem uitgerust met 1 bevestigingsprofiel L = 236 mm voor de aansluitscheider
m 1 deksel met opening voor vierpolige Din automaat

m 1 afdekplaatje L = 72 mm voor deze opening

m 6 onverliesbare dekselschroeven

m 2 kabelinvoertullen

m 2 sets trekontlasting max. D = 30 mm

m 4 bodemdopjes

Afmetingen
250 x 600 x 108 mm

Uitbreidingsmodule

Ref.
Uitbreidingsmodule - vol deksel BOX251908
Bevat
m 1 bodem

m 1 vol deksel

m 6 onverliesbare dekselschroeven

m 1 kabelinvoertul max. D = 30 mm

m 1 set trekontlasting max. D = 30 mm
m 4 bodemdopjes

m 2 verbindingssets

Afmetingen
250 x 600 x 108 mm
Uitgeruste aansluitmodule

Ref.
Uitgeruste aansluitmodule 250 x 600 met scheider-schakelaar Tecos 125 A BOX251971

Bevat

m 1 bodem uitgerust met 1 bevestigingsprofiel L = 236 mm met Scheider-schakelaar
m 1 deksel met opening voor vierpolige Din automaat

m 1 afdekplaatje L = 72 mm voor deze opening

m 6 onverliesbare dekselschroeven

m 2 kabelinvoertullen max. D = 30 mm

m 2 sets trekontlasting max. D = 30 mm

m 4 bodemdopjes

Afmetingen
250 x 600 x 108 mm

Scheider-schakelaar

Ref.
Scheider-lastschakelaar TECOS 125 A 4 polen met kap B0OX251369

Bevat

m conform |[EC 947-3. AC-22B, le = 125A, Ue = 690 V.
Mantelklemmen voor Cu-geleiders tot 50 mm? (stijve kabel)

m het schakelen van het toestel en het aanspannen van de klemmen gebeurt met
dezelfde inbussleutel Nr. 5

m din-rail- en wandbevestiging

A-2 Lifels O®n Sdénmeidter www.schneider-electric.be



Aansluitkasten 25560

Tussenkader

Ref.
Tussenkaderset 250 x 600 met toebehoren B0OX251902

Bevat

m 1 tussenkader
m 6 onverliesbare schroeven
m 6 geleidingsassen

e

vy)
(o}
Q.
(1]
|

Ref.
Bodem 250 x 600 BOX251952

Bevat
m |eeg; zonder bevestigingsprofiel

Dekselset

Ref.
Dekselset 250 x 600 vol B0OX251940

Bevat

m een vol deksel
m 6 onverliesbare schroeven

Dekselset met opening

Ref.
Dekselset 250 x 600 met opening voor Din automaat B0OX251941

Bevat

m een vol deksel met opening
m 6 onverliesbare schroeven
m 1 afdekplaatje L = 72 mm

www.schneider-electric.be Lifels ®n Sclélgleititer A-3




Aansluitkasten 25560

Meetmodule EDV N° 1

Ref.
BOX253301

Meetmodule EDV N* 1

Voor normaal tarief,
tweevoudig uurtarief,
vermogensschakelaar 2P tot 63 A

Meetmodule EDV N° 2

Ref.

Meetmodule EDV N° 2 B0OX253302

Voor normaal tarief,
tweevoudig uurtarief,
vermogensschakelaar 4P tot 33 A

Meetmodule EDV N° 3

Ref.

Meetmodule EDV N° 3 B0OX253303

Voor normaal tarief,
tweevoudig uurtarief,
vermogensschakelaar 4P van 33 A tot 60 A

Meetmodule EDV N’ 4

Ref.

Meetmodule EDV N* 4 B0OX253304

Voor normaal tarief,

tweevoudig uurtarief,
vermogensschakelaar 4P van 63 A tot 100 A.

Meetmodule EDV N° 8

Ref.

Meetmodule EDV N* 8 BOX253308

Voor uitsluitend nachttarief,
met contactor 4P tot 40 A

Meetmodule EDV N° 9

Ref.

Meetmodule EDV N” 9 BOX253309

Voor uitsluitend nachttarief,
met contactor 4P tot 60 A

www.schneider-electric.be
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Aansluitkasten 25560

Meetmodule EDV N° 10

Ref.
Meetmodule EDV N° 10 BOX253310

Voor uitsluitend nachttarief,
met contactor 4P tot 90 A

Keuzetabel normaal/tweevoudig uurtarief

2P 4P 4P 4P
<63 A <63 A van 33 tot 60 A van 63 A tot 100 A
Normaal tarief/ tweevoudig uurtarief = BOX253301 B0OX253302 BOX253303 BOX253304
Keuzetabel uitsluitend nachttarief
4P 4P 4P
CT tot 40 A CT tot 60 A CT tot 100 A
Uitsluitend nachttarief BOX253308 BOX253309 B0OX253310

www.schneider-electric.be
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Modulaire kasten

MINIFOPAIE ... B-2
RESID B-3
Pragma PlUS ......c.ooiiioii e B-15
KAEDRA IPB5 ..o B-23
Multimedia: RESI........cooiiiiiiiiii e B-26
Multimedia: Pragma PIUS ...........cccooviiiiiiiiieceeee e B-29

Functioneel systeem Prisma

PrISIME@ <. B-33
Prisma Pack-Kasten ............ccocoiiiiiiiiiiii B-36
Prisma - SYSteemM G .....ooviiiiiicis e B-40
Vermogenrailstel Linergy BW ..o, B-46
Stroomverdelers Linergy DX ..o B-48
Stroomverdelers Linergy DS ..o B-50
Stroomverdelers Linergy FM ..., B-52
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Modulaire kasten: Mini-Opale

B-2

Life Is On

Schneider

Mini-Opale opbouwkast
Karakteristieken

m beschermingsgraad: IP 30.5

m isolerend en zelfdovend materiaal

m conform de norm NBN C63-439.1

m kleur: wit, RAL 9003

m samengesteld uit:

O een isolerende achterwand met geintegreerde symmetrische rail
O een vastklikkende, verzegelbare kap

Aantal rijen Capaciteit in Afmetingen (mm)

modules van 18 mm H L D
1 2 130 44 57 13392
1 4 130 80 57 13394
1 6 160 119 65 13396
1 8 160 155 65 13398
Toebehoren Ref.
10 deelbare blindplaatjes 14855

5 modules van 18 mm

www.schneider-electric.be



Modulaire kasten: Resi9

Resi9

Het bord van de nieuwe generatie

Resi9 is het elektrische bord voor de woning dat een combinatie biedt van
een gemakkelijke installatie, een mooie, nieuwe design en de soepelheid
van een maatbord.

De eenvoudige installatie van de Resi9

De plaatsing van het bord wordt vergemakkelijkt door de 4 belangrijkste
nieuwigheden:

1 Een kabelgoot die geleverd wordt in twee delen om het transport te
vergemakkelijken

2 Een kabelgoot met regelbare hoogte die overal kan worden aangepast om
de plaatsing vlotter te laten verlopen

3 Een bevestiging van de kast zonder gebruik van werktuigen

4 Gemakkelijk vast- en losklikbare rails om de doorgang van de kabels
te vergemakkelijken.

Elke woning een eigen Resi9

Een beveiligde design woning. Uw klanten krijgen de keuze uit meerdere designs
en kunnen dus een eigen, persoonlijk elektrisch bord samenstellen.

Elegante materialen, ergonomie en perfecte afwerkingen, ... alle Resi9 borden
werden speciaal ontworpen voor een perfecte integratie in elke woning.

Houten bekleding of spiegel, moderne kunst of praktisch magnetisch
oppervlak, speling met transparanties, ... de mogelijkheden van de Resi9 zijn
echt onbegrensd en het bord kan dus worden aangepast aan elke smaak en
harmonisch worden geintegreerd in elke decoratie.

www.schneider-electric.be Lifels O®n Sclé'}gleidte_r B-3



Modulaire kasten: Resi9
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Modulaire kasten: Resi9

Resi9

Een kast vol spitsvondigheden

Snelbevestigingsschroef
- demonteerbare clips

De installatie van het Resi9 systeem verloopt
bijzonder gemakkelijk: de stevige en definitieve
wandbevestiging met talrijke spitsvondigheden
(regeling van de hoogte, schroeven zonder
werktuigen, kasten met afneembare DIN rail, ...)
levert veel tijdwinst op tijdens de installatie.

: Gemakkelijke
| bekabeling

Resi9 beschikt over vast- en losklikbare DIN rails
om de doorgang van de kabels te vergemakkelijken.

Retrofit kit

Resi9 kan aan al uw installaties worden aangepast.
Om uw oude verdeelbord te vervangen, hoeft u alleen
maar de snelbevestigingsschroef, de schroef van de
voorzijde en de magneetscharnieren te gebruiken.

Schneider B-5
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Modulaire kasten: Resi9

Resi9 opbouwkast

Bevestiging

m 4 ovale openingen zodat de horizontale
aanpassing zeer snel gebeurd.

m 4 schroefbevestigingen voor snelle montage
op de achterwand.

Achterwand
m Optioneel

Verwijderbare DIN rail
m De DIN rail kan
gedemonteerd worden
zodat de doorgang van de
kabel zeer gemakkelijk
verloopt.

Veel plaatsen voor klemmenblokken Eenvoudige kabelingangen

m De steun van klemmenblokken worden geclipsd op m De 4 oppervlakken van het deksel zijn vodruitgesneden
verschillende manieren zowel bovenaan als onderaan voor de doorgang van de kabels en kabelgoten.

het montageraam. m De kabels kunnen binnenkomen door middel

van de 4 zijkanten of via de achterwand van de kast.

Montage aardingkl emmenblok

-

Chas s+ montage DIN rail

B-6 Lifels ®n Scl&nﬂeide,r www.schneider-electric.be
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Modulaire kasten: Resi9

Beschrijving
Kleur: wit RAL 9003.

Karakteristieken

Type

Conform aan de norm IEC 60670-1 en 24

Isolatie Klasse 2, wanneer de kast

voorzien is van een
achterwand.

Beschermingsgraad volgens I[EC 60529

Zonder deur: IP 30

Met deur: IP 40

N ' . volgens IEC 62262 IK 08
| ﬁ‘:‘ . Materiaal Brand- en
Pﬂi = | ’ 2 hittebestendigheid 650°
: f“- — volgens |IEC 60695-2-11
. » P““-. Samenstelling
G Toebehoren geleverd met de kast Aantal rijen
@ 5 1 12 [3 |4
13 modules
5 x 18 mm afbreekbare blindplaatjes 1 2 |4 |5
Markeringslabel en labelbeschermplaatje 1 2 |3 |4
Aardings- 15 openingen (3 x 162 met schroef + 12 x 4% schroefloos) |1 2 1
klemblok 24 openingen (4 x 16° met schroef + 20 x 42 schroefloos) 1 1
18 modules
h. 5x 18 mm afbreekbare blindplaatjes 1 2 |4 |5
° Markeringslabel en labelbeschermplaatje 1 2 3 |4
EEREL = = Aardings- 15 openingen (3 x 162 met schroef + 12 x 42 schroefloos) 2 |
.;:__,__-i,. klemblok 24 openingen (4 x 16° met schroef + 20 x 42 schroefloos) |1 1 |2
p— . Referenties
et ! Kast Referenties
=__._;—_-—_———-___—'—"__—__ Aantal rijen |Capaciteit Afmetingen (mm) Zonder deur Met trans-
pm— l.'.f-as'a". parante deur
— : mod. van 18 mm |H |B |D
== 1 13 modules
_I_L_— i g _" il ¥ : 1 13 250 252 108 |R9H13601 R9H13601T
> =] 2 26 375 1252|108 |R9H13602 R9H13602T
P —
e 3 39 500 252 108 R9H13603 R9H13603T
i 5—"“‘ 4 52 625 [252 (108 |R9H13604 R9H13604T
a— ; ) 18 modules
_— 1 18 250 357 108 R9H18601 R9H18601T
. P2 = - ] 2 36 375 357 108 R9H18602 R9H18602T
—— -_.' T 3 54 500 1357 |108 |R9H18603 R9H18603T
2ot 4 72 625 |357 108 |R9H18604 R9H18604T

www.schneider-electric.be

Nominale stroom volgens IEC 60670

Nominale stroom Aantal rijen

1 2 3] 4
13 modules 63 90 90 90
18 modules 63 90 90 90
B-7
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Modulaire kasten: Resi9

Toebehoren voor installatie, markering en afwerking

Type
Volle deur 13 modules 1 rij R9H13421
2 rijen R9H13422
3rijen R9H13423
4 rijen R9H13424
18 modules 1 rij R9H18421
2rijen R9H18422
3rijen R9H18423
4 rijen R9H18424
Doorzichtige deur 13 modules  1rij R9H13425
2rijen R9H13426
3rijen R9H13427
4 rijen R9H13428
18 modules 1 rij R9H18425
2rijen R9H18426
3rijen R9H18427
4rijen R9H18428
Deur aluminium 13 modules 1 rij R9H13421A
2rijen R9H13422A
3rijen R9H13423A
4 rijen R9H13424A
18 modules 1 rij R9H18421A
2rijen R9H18422A
3rijen R9H18423A
4 rijen R9H18424A
Deur hout 13 modules 1 rij R9H13421B
2rijen R9H13422B
3rijen R9H13423B
4 rijen R9H13424B
' 18 modules 1 rij R9H18421B
2rijen R9H18422B
3rijen R9H18423B
4 rijen R9H18424B
Deur brons 13 modules 1 rij R9H13421L
2rijen R9H13422L
3rijen R9H13423L
4 rijen R9H13424L
| 18 modules 1rij R9H18421L
2rijen R9H18422L
= 3rijen R9H18423L
4 rijen R9H18424L
Deur spiegel 13 modules 1 rij R9H13421M
2rijen R9H13422M
3rijen R9H13423M
| 4 rijen R9H13424M
18 modules 1 rij R9H18421M
2rijen R9H18422M
3rijen R9H18423M
4 rijen R9H18424M
Deur "Style pratic” 13 modules 2rijen R9H13422P
: 3rijen R9H13423P
“ 4 rijen R9H13424P
Iﬂ . 18 modules 2 rijen R9H18422P
e 3rijen R9H18423P
v 4rijen R9H18424P
Kit Deur "You" 13 modules 1 rij R9H91318
i 2rijen
3rijen
E 4 rijen
AN 18 modules 1 rij
=@ 2rijen
3rijen
4 rijen
Vergrendeling met sleutel R9H13388
LS
Achterwand 13 modules 1rij R9H13382
3 2 rijen R9H13383
A ~ 3rijen R9H13384
4 rijen R9H13385
18 modules 1 rij R9H18382
2 rijen R9H18383
. N 3rijen R9H18384
: . 4 rijen R9H18385
B-8 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire kasten: Resi9

Toebehoren voor installatie, markering en afwerking Referenties
Type
Achterwand "Plus" 13 modules  1rij R9H13991
TRV 2 rijen R9H13992
> i 3rijen R9H13993
4 rijen R9H13994
% Ed
Tussenstuk voor 13 modules 1 rij, dikte 35 mm R9H10750
te verhogen
T o 2 rijen, dikte 35 mm R9H10759
[ 3rijen, dikte 35 mm R9H10760
4 rijen, dikte 35 mm R9H10761
18 modules 1 rij, dikte 35 mm R9H18750
2rijen, dikte 35 mm R9H18759
3rijen, dikte 35 mm R9H18760
4 rijen, dikte 35 mm R9H18761
Documenthouder 13 modules R9H13420
18 modules
Vergrendelingskit R9H13391
Labelbeschermer 13 modules R9H13399
18 modules R9H18399
Universele montageplaat 13 modules R9H13001
aa! 18 modules R9H18001
Installatie, markering en afwerking Referenties
Type Beschrijving
Steun voor fase + nulleider klemmenblok of aardingsklemblok 13 modules Kan aan de boven- of onderzijde van de Resi9 |R9H13389
18 modules pehuizing worden vastge{kllemld in twge posities |RgH18389
in de hoogte en twee posities in de diepte (door
".2# te draaien en andersom vast te klemmen).
5 :
Aardingsklemblok 15 openingen 3 x 257 met schroef + 12 x 4° schroefloos R9H13409
24 openingen 4 x 257 met schroef + 20 x 47 schroefloos R9H13410
Blindplaatjes afbreekbaar (set van 10 stuks) R9H13387
Etiketten bladen R9H13230
Plaatjes met symbolen R9H13228
Toebehoren Retrofit Referenties
Type Beschrijving
Depannage kit kast Fixatieschroeven (x4) + schroeven voorpanneel (x4) R9H99001
. = 87 deur 2 scharnieren + magneten R9H99002
'IJ’: [ "’ fd
‘ + j <

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleider B-9
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De technische koker
van de woning

De technische koker van de woning (GTL)
verzamelt alle ingangen van de sterk- en
zwakstroomnetten van de installatie op

één plaats.

De GTL kan worden gebruikt in alle
individuele en gemeenschappelijke

woningen.

Hij moet de volgende elementen bevatten:
® het verdeelbord voor sterkstromen,
® het communicatiebord
(TV, box intenet...),
® de vermogens-, communicatie-

en aansluitleidingen.

Met zijn nieuwe design kan de
GTL perfect worden geintegreerd

in elke woning.




Modulaire kasten: Resi9

GTL Technische koker van de woning

Gemakkelijk mee
te nemen kit

De kit 13 en 18 modules van Resi9 is gemakkelijker
te installeren omdat dezelfde verpakking alle nodige
elementen bevat.

Het is een compacte (1,20 m) kit die gemakkelijk
mee te nemen is in elke type van voertuig of op elk
type van werf!

In afzonderlijke stukken

De koker is ook beschikbaar in afzonderlijke
stukken (2,60 m), in versie met 13 of 18 modules,
met alle componenten die nodig zijn voor een
volledige installatie.

Regelbare hoogte

U moet hem niet meer aanpassen op uw werven.

Dankzij zijn instelaccessoires kunt u gemakkelijk

de hoogte aanpassen. Er zijn bovendien verzorgde
i~ afwerkingen voorzien ter hoogte van het plafond of
van de vloer.

www.schneider-electric.be Life Is ®n Sclérgleititer B-11



Modulaire kasten: Resi9

B-12
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Functie

De GTL Resi9 biedt de volgende mogelijkheden:
m verdeling van de kabels, aansluitingen, sterkstromen en zwakstromen,
ter hoogte van de vloer of van het plafond,

m samenstelling van een samenhangend en harmonisch geheel met

het gamma van de Resi9 kasten.

Karakteristieken

Kleur

wit

RAL 9003

Beschermingsgraad

volgens IEC 60529 (EN 60529)

IP 40

volgens IEC 62262 (EN 50102)

IK08

Materialen

Vlambestendigheid en
bestendigheid tegen
abnormale hitte tot 650°C
volgens IEC 60695-2-11

(EN 60695-2-11)

Maximaal haalbare hoogte een gootlichaam 3000 mm
tussen vioer en plafond + een verbinding goot/plafond
+ een verbinding goot/vioer
Hoogte per configuratie
13 modules 18 modules
Lichaam + 2 instelstukken Kit H=2850mm |H=2800mm
Gescheiden H=3100mm |H=3000mm
Lichaam + 1 instelstuk + 1 verbreder Kit H=2700mm |-
Gescheiden H=2950mm |-
Lichaam + 2 grote verbreders Kit H=2600mm |-
Gescheiden H=2800mm |-

www.schneider-electric.be



Modulaire kasten: Resi9

Karakteristieken van de verschillende elementen

Alle elementen worden gemonteerd door ze vast te klikken.
Gootlichaam 13 en 18 modules 9

m Monoblok rugwand met
wandbevestigingsgaten die ook worden i i
gebruikt voor de regeling van de verticale stand.
m Goot geleverd met lengte 2600 mm —
m Kan worden uitgerust met 2 binnenschotten
om een ERDF vak te vormen met een breedte
van 45 mm, met een binnendeksel, en een open
vak met een variabele breedte voor
zwakstroomkabels.

R9H13525

R9H13535

Verbinding goot/plafond 13 modules E—
Voor de verbreding van de kabels (tot 330 mm
breed en 80 mm diep) en een verzorgde
afwerking ter hoogte van het plafond.

n Instelstukken 13 en 18 modules
m Voor de regeling van de hoogte van de goten
vanaf 250 mm aan elke kant.
m Kan ook worden gebruikt voor de verbinding
goot/plafond met een verbreding van de kabels
(tot 254/359 mm breed en 135 mm diep) en een !
verzorgde afwerking ter hoogte van het plafond. ROH13526

R9H13540

Tussenschot
Wordt vastgeklikt om het verdeelvak (135 mm :
diep) van het gootlichaam te splitsenin 2 of 3
delen (sterk- en zwakstromen).

E Dekselset 13 of 18 modules
m Samengesteld uit 1 element dat de volledige
goot afsluit.
m Wordt afzonderlijk vastgeklikt op het
gootlichaam. ol e |

Grote kabelkrammen 13 of 18 modules

m Voor het bevestigen van de kabels in het
gootlichaam.

m Snijdbaar om ze aan te passen in functie van
de gebruikte interne scheidingen.

Gooteindstuk 13 of 18 modules ) |I|
Voor de afsluiting van het uiteinde van de goot
als ze niet de volledige wandhoogte van de vloer
of het plafond afdekt.

R9H13537

R9H13538

" - 1_

R9H13539

Universele steun, 13 of 18 modules
Kan worden gebruikt om andere kasten te
bevestigen op de Resi9 GTL.

Ref.

Kleurstrip Afmetingen (mm)
beschrijving H |B D

Beschrijving

GTL lichaam 13 modules 1 2600 |252 |64 |R9H13525

18 modules 1 2600 |357 |64 |R9H18525
GTL deksel 13 modules |5 2600 |252 |10 |R9H13526

18 modules |5 2600 (357 |10 |R9H18636
Tussenschot 4 2340 R9H13528
Tussenschot + ERDF deksel 4 2340 R9H13531
Universele kaststeunen 13modules |8 R9H13537
(setvan6) 18 modules 8 R9H13541
Grote kabelkrammen 13 modules |6 R9H13538
(setvan5) 18 modules 6 R9H18538
Gooteindstuk 13 modules |7 35 258 |66 |R9H13539

18 modules |7 35 364 |66 |R9H18539
Instelstuk 13 modules |3 340 (280 |80 |R9H13535

18 modules |3 340 |390 (80 |R9H18535
Verbinding goot/plafond 13 modules 2 225 380 |160 |R9H13540

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r B-13
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Modulaire kasten: Resi9

Karakteristieken van de verschillende elementen

Alle elementen worden gemonteerd door ze vast te klikken.
Gootkit 13 en 18 modules met: 9

® Monoblok rugwand met

wandbevestigingsgaten die ook worden 1 i
gebruikt voor de regeling van de verticale stand.
O Geleverd gesneden in 2 stukken van 1170 mm ROHKTI3/
met verbindingskit (10 mm). ROHKT18
| Instelstuk voor de regeling van de hoogte van
de goten vanaf 250 mm aan elke kant.
O Kan ook worden gebruikt voor de verbinding |
goot/plafond met een verbreding van de kabels ROH13540
(tot 254/359 mm breed en 80 mm diep) en een ‘ ‘
verzorgde afwerking ter hoogte van het plafond. i |
m Tussenschot, bestaat uit 2 delen met gelijke ‘ |
lengte van 1170 mm die worden vastgeklikt om |
het verdeelvak (135 mm diep) van het | |
gootlichaam te splitsen in 2 of 3 delen (sterk- en
zwakstromen).
R9H13542
m Dekselset (bestaat uit 2 elementen met een =
lengte van 1170 mm) dat de volledige goot
afsluit. Wordt afzonderlijk vastgeklikt op het
gootlichaam.
m Grote kabelkrammen voor het bevestigen van
de kabels in het gootlichaam. Snijdbaar om ze
aan te passen in functie van de gebruikte interne
scheidingen.
Verbinding goot/plafond 13 modules
Voor de verbreding van de kabels (tot 330 mm
breed en 80 mm diep) en een verzorgde
afwerking ter hoogte van het plafond. 1
[/
Gooteindstuk
Voor de afsluiting van het uiteinde van de goot
als ze niet de volledige wandhoogte van de vloer
of het plafond afdekt. g - =
- 1_
n Samenbouwkit voor twee kabelgoten ROH13539
van 1,20 m
Ref.
Kleurstrip Afmetingen (mm) |
beschrijving |H B 10
Beschrijving
GTL kit 13 modules 1 2350 [252 |64 |R9HKT13
18 modules 1 2350 (357 |64 |ROHKT18
Toebehoren
Verbinding goot/plafond 13 modules 2 225 |380 |160 |R9H13540
Gooteindstuk 13 modules 3 35 258 |66 |R9H13539
18 modules 3 35 364 |66 |R9H18539
Samenbouwkit voor twee ~ 13/18 modules 4 R9H13542
kabelgotenvan 1,20 m
B-14 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire kasten: Pragma Plus

Doorvoer via kabels
of buizen

Pragma Plus opbouw

Het gamma bestaat uit kasten met 13, 18 of 24 modules met 1 tot 6 rijen en
interfaces met 1 tot 3 rijen. De kasten uit het volledige gamma kunnen horizontaal
of verticaal met elkaar worden verbonden.

Eenvoudige montage en veel ruimte voor bekabeling
De randen zijn afgerond zodat ze niet in uw vingers of in de kabels snijden.

Bevestigingslipjes

Voor snelle bevestiging aan
de muur.

Uitsnijdbare plaatjes

In technoplastiek, voor het
doorvoeren van kabels via de
achterkant.

DIN-rail met
meerdere posities

B Aardingsklemmenblok.
Moduleerbaar, met
snelkoppelingen:

m op chassis

! m omvormbaar tot

2 hoogtes en 2 dieptes.

Verwijderbaar chassis

Vergemakkelijkt het werk
van de installateur door
bedrading op een tafel toe
te laten.

Scharnieren

ingangsverdeler
| tot 125 A
achterin,
met name in de interface
op DIN-rail.

Isolerende afscherming

. Samenbouwkit

Interface

Eenvoudig en stevig.
Eenvoudige montage op de
voorkant van de kast door te
draaien.

Asymmetrische
afdekplaat

\iy T IR
|_|Ti [] l"'._*

o E_s:._:-_‘-_f =

Voor aanpassing aan DINrail
met meerdere posities. Veel
ruimte voor markering.

Verwijderbare
kabeldoorvoerplaten

Noodstopknop en andere
types van knoppen en
lampjes.

Modulaire apparatuur
tot 7. modules.

Op de 4 zijden van de
kast. Bieden een brede
toegangsruimte en
eenvoudige samenbouw.

www.schneider-electric.be

Plaat voor montage van
Ultra-terminalapparatuur of
industriéle stopcontacten.

Doorvoer via kabelgoot

B-15

Lifels®n | Schneider
LEI

Electric




Modulaire kasten: Pragma Plus

Pragma Plus opbouw

Pragma Plus Aantal rails _Capa0|te|t In (A) FEEEnie e
X aantal modules in modules
Volle deur Doorzichtige deur
1x13 13 63 BOXPLUS13112 BOXPLUS13111
2x13 26 63 BOXPLUS13212 BOXPLUS13211
3x13 39 90 BOXPLUS13312 BOXPLUS13311
i_ _ | 4x13 52 90 BOXPLUS13412 BOXPLUS13411
Lk Srieal | 1x18 18 90 BOXPLUS18112 BOXPLUS18111
2x18 36 90 BOXPLUS18212 BOXPLUS18211
. 3x18 54 125 BOXPLUS18312 BOXPLUS18311
my ; - 4x18 72 125 BOXPLUS18412 BOXPLUS18411
Eﬂ!‘i E . ¥ 3x24 72 160 BOXPLUS24310 BOXPLUS24310
; 4x24 96 160 BOXPLUS24410 BOXPLUS24410
E_ L . B 5x24 120 160 BOXPLUS24510 BOXPLUS24510
ian - 6
= x24 144 160 BOXPLUS24610 BOXPLUS24610
Deur voor BOXPLUS24 3R BOXPLUS24302 BOXPLUS24301
Deur voor BOXPLUS24 4R BOXPLUS24402 BOXPLUS24401
Deur voor BOXPLUS24 5R BOXPLUS24502 BOXPLUS24501
Deur voor BOXPLUS24 6R BOXPLUS24602 BOXPLUS24601
-
= =
=
o ]
-
F
|~
Flem ==
B ————
Kasten 24 modules Kasten 18 modules Kasten 13 modules
B-16 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire kasten: Pragma Plus

Pragma Plus opbouw

Deze verdeelkast is bedoeld voor kwalitatief hoogwaardige elektrische borden in
tertiaire toepassingen en woningen. Een specifieke interface voor de eindgebruiker
maakt het mogelijk om modulaire en specifieke apparatuur te installeren: ultra-
terminalapparatuur, industriéle stopcontacten, noodstopknoppen en andere
knoppen en lampjes.

Karakteristieken van de kasten

kasten met 13, 18 modules: thermoplastisch, titaanwit
kasten met 24 modules: metaal en thermoplastisch, titaanwit
doorzichtige deuren:
voor kasten met 13 en 18 modules: thermoplastisch, donker
voor kasten met 24 modules: metaal titaanwitte kader met glasraam
volle deuren:
voor kasten met 13 en 18 modules: thermoplastisch, titaanwit
voor kasten met 24 modules: metaal, titaanwit
brand- en hittebestendigheid (650 °C) volgens:
- |[EC 60695-2-11
- EN 60695-2-11
volledige isolatie klasse Il volgens:
- |[EC 60439-3
-EN60439-3§7.4.3.2.2
Geen enkel onderdeel van de kast of de deur moet worden geaard
beschermingsgraad volgens de IEC 60529:
zonder deur: IP30
met deur: IP40
beschermingsgraad tegen mechanische schokken volgens de IEC 62262:
zonder deur: IKO8
met deur: IKO9
bedrijffstemperatuur: -25 °C tot +60 "C
volgens de norm NBN C63-439 + add
keurmerk CEBEC voor de 13 M en 18 M
onderdelen geleverd bij elke kast
markeringsbanden + labelbeschermplaatje
afsluitband
aardklemmenblok: zie brochure "Praktische wenken" ref. 32VP369N
identificatielabel
klemmenblokken
toegekende isolatiespanning Ui: 800 V, Uimp: 8 kV
o beantwoordt aan de norm IEC 60947-7-1
De klemmenblokken kunnen ook in de Prisma Plus-borden worden gemonteerd. De
veer- en schroefaansluitingen van de klemmenblokken werden speciaal ontworpen
door Schneider Electric, waardoor u soepele en stijve draden zonder draadbusje
kunt verbinden conform de normen:
-IEC 60947-1§8.2.4
- |[EC 60998-1
- IEC 60998-2-1 (de draden kunnen ook met draadbusje worden verbonden)
o modulaire klemmenblokken voor snelle aansluiting zonder schroeven voor kleine
kabels

" OO E OO0 BN

O 0OO0OOCOE =« B B 00" OO m

Het klemmenblok kan worden omgevormd in een
eindverdeler tot 125 A met behulp van de steun PRA90048

m kast kleur: wit RAL9016

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'érgleic!e_r B-17



Modulaire kasten: Pragma Plus

Montagekit voor pleisterpaneel

Regelbaar chassis met muursteun

Het chassis is horizontaal en in de diepte
regelbaar. De voorkant van de kast is altijd
horizontaal, ongeacht de positie van de
achterkant in de muur.

DIN-rail met meerdere posities

Pragma Plus inbouw

Het gamma bestaat uit kasten van 13, 18 of 24 modules met 1 tot 6 rijen.
De kasten uit het volledige gamma kunnen horizontaal of verticaal met

elkaar worden verbonden.

Eenvoudige montage en veel ruimte voor bekabeling

De randen zijn afgerond zodat ze niet in uw vingers of in de kabels snijden.

Doorvoer via kabels of buizen

'""”""H
'ﬁlJ'.'.l"FHf

2 hoogtes en 2 dieptes.

Isolerende afscherming

Voorgevormde laterale gaten

Voor doorvoer via kabels of buizen.

Verwijderbare ingangsplaten

Bevestigingslipjes

Voor inbouw zonder cement.

Moduleerbaar aardingsklemmenblok
met snelkoppelingen:
m op chassis
m omvormbaar tot
ingangsverdeler tot 125 A
m op DIN-rail.

Samenbouwkit

Voor kabeldoorvoer na inbouw van twee
samengebouwde Kkoffers.

Scharnieren

Eenvoudig en stevig. Eenvoudige montage op de
voorkant van de kast door te draaien.

Asymmetrische afdekplaat

|

Voorgesneden voor doorvoer via kabels of
buizen.

B-18
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Voor aanpassing aan DIN-rail met meerdere
posities. Veel ruimte voor markering.
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Modulaire kasten: Pragma Plus

Pragma Plus inbouw

Referenties

Pragma Plus

www.schneider-electric.be

Aantal rails Capaciteit In (A) Referentie kast

et B LB Volle deur Doorzichtige deur
1x13 13 63 BOXPLUS13122 -

2x13 26 63 BOXPLUS13222 BOXPLUS13221
3x13 39 90 BOXPLUS13322 BOXPLUS13321
4x13 52 90 BOXPLUS13422 BOXPLUS13421
1x18 18 90 BOXPLUS18122 BOXPLUS18121
2x18 36 90 BOXPLUS18222 BOXPLUS18221
3x18 54 125 BOXPLUS18322 BOXPLUS18321
4x18 72 125 BOXPLUS18422 BOXPLUS18421

Kasten 18 modules

Kasten 13 modules

Lifels On | Schneider B-19
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Modulaire kasten: Pragma Plus

Bevestigingsvoetjes waardoor u de kast zonder cement
op de muur kunt bevestigen

Montageset voor gipsplaten PRA90011

Montageraam met in de breedte en in de diepte
verstelbare muursteun. De voorzijde van de kast staat
altijd horizontaal, ongeacht de positie van het achterste
deel dat in de muur is ingebouwd

B-20 Life Is On SC%'}iicdtﬁt

Pragma Plus inbouw

Deze verdeelkast kan worden ingebouwd in metselwerk of pleister. Kwalitatief
hoogwaardige elektrische kasten voor tertiaire toepassingen en woningen.

Karakteristieken

kasten met 13 en 18 modules: thermoplastisch, titaanwit
doorzichtige deuren:
voor kasten met 13 en 18 modules: thermoplastisch, donker
volle deuren:
voor kasten met 13 en 18 modules: thermoplastisch, titaanwit
brand- en hittebestendigheid (650 °C) volgens:
- [EC 60695-2-11
- EN 60695-2-11
m volledige isolatie klasse Il, volgens:
- [EC 60439-3
-EN60439-3§7.4.3.2.2
Geen enkel onderdeel van de kast of de deur moet worden geaard
beschermingsgraad volgens de IEC 60529:
zonder deur: IP30
met deur: IP40
beschermingsgraad tegen mechanische schokken conform IEC 62262:
zonder deur: KO8
met deur: IK09
bedrijffstemperatuur: -25 °C tot +60 °C
volgens de norm NBN C63-439 + add
keurmerk CEBEC voor de 13 M en 18 M
klemmenblokken
toegekende isolatiespanning Ui: 800 V, Uimp: 8 kV
beantwoordt aan de norm IEC 60947-7-1
De klemmenblokken kunnen ook in de Prisma Plus-borden worden gemonteerd.
De veer- en schroefaansluitingen van de klemmenblokken werden speciaal
ontworpen door Schneider Electric, waardoor u soepele en stijve draden zonder
draadbusje kunt verbinden conform de normen:
-IEC 60947-1§8.2.4
- IEC 60998-1
- [EC 60998-2-1 (de draden kunnen ook met draadbusje worden verbonden)
o modulaire klemmenblokken voor snelle aansluiting zonder schroeven voor
kleine kabels
m onderdelen geleverd bij elke kast
o markeringsbanden + labelbeschermplaatje
o afsluitband
o identificatielabel
o
| |

O 0O = ®m

OO & @ B 00O " 00 @

aardingsklemmenblok: zie brochure "Praktische wenken" ref. 32VP369N
kast kleur: wit RAL9016

www.schneider-electric.be



Modulaire kasten: Pragma Plus

Toebehoren Pragma Plus

Beschrijving Ref.
Doorzichtige donkere deur 1R 13 M PRA99067
Doorzichtige donkere deur 1R 18 M PRA99063
Doorzichtige donkere deur 2R 13 M PRA99068
Doorzichtige donkere deur 2R 18 M PRA99064
Doorzichtige donkere deur 3R 13 M PRA99069
Doorzichtige donkere deur 3R 18 M PRA99065
Doorzichtige donkere deur 4R 13 M PRA99070
Doorzichtige donkere deur 4R 18 M PRA99066
Volle deur IR 13 M PRA16113
Volle deur 1R 18 M PRA16118
Volle deur 2R 13 M PRA16213
Verdeelblok kit Volle deur 2R 18 M PRA16218
Volle deur 3R 13 M PRA16313
Volle deur 3R 18 M PRA16318
Volle deur 4R 13 M PRA16413
Volle deur 4R 18 M PRA16418
Volle afdekplaat Interface 18 1 R PRA06118
Interface 24 1 R PRA06124
Interface 18 2 R PRA06218
Interface 24 2 R PRA06224
Interface 18 3R PRA06318
Interface 24 3 R PRA06324
Deur interface 1 R PRA07118
Deur interface 2 R PRA07218
Deur interface 3 R PRA07318
Samenbouwkit 13 M 18 M 24 M opbouw PRA90001
Samenbouwkit 24 M opbouw extern PRA90003
Samenbouwkit 13 M inbouw PRA90004
Samenbouwkit 18 M 24 M inbouw PRA90005
Rij scheider 13 M PRA90006
Rij scheider 18 M PRA90007
Rij scheider 24 M PRA90008
Bevestigingshaken opbouw 13 M 18 M 24 M PRA90009
Bevestigingshaken inbouw 13 M 18 M 24 M PRA90011
Afdekplaat 13 M grijs PRA90013G
Afdekplaat 13 M wit PRA91013W
Afdekplaat 18 M grijs PRA90014G
Afdekplaat 18 M wit PRA91014W
Afdekplaat 24 M grijs PRA90015G
Afdekplaat 24 M wit PRA91015W
Volle afdekplaat 13 M grijs PRA90016G
Volle afdekplaat 13 M wit PRA91016
Volle afdekplaat 18 M grijs PRA90017G

Donkere deur

www.schneider-electric.be Life Is On Scl'énleide_r B-21
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Modulaire kasten: Pragma Plus

Toebehoren Pragma Plus

Referenties

Beschrijving Ref.
Volle afdekplaat 18 M wit PRA91017
Volle afdekplaat 24 M grijs PRA90018G
Volle afdekplaat 24 M wit PRA91018
Afsluiters grijs (2x 13 M + 2 x 18 M + 2 x 24 M) PRA90020G
Afsluiters grijs (10 x 5 M) PRA90021
Afsluiters wit (2 X 13 M + 2 x 18 M + 2 x 24 M) PRA91020
Afsluiters wit (10 x 5 M) PRA91021
Set van 10 identificatiebladen 13240
Bescherming voor etiketten 13 M PRA90035
Bescherming voor etiketten 18 M PRA90036
Bescherming voor etiketten 24 M PRA90037
Basisplaat 13 M PRA90032
Basisplaat 18 M PRA90033
Basisplaat 24 M PRA90034
Slot met sleutel 405 PRA90039
Bevestigingsset voor Kabelinvoerplaten opbouw 13 M PRA90040
gipsplaten Kabelinvoerplaten opbouw 18 M PRA90041
Kabelinvoerplaten opbouw 24 M PRA90042
Scharnieren (set van 2 types) PRA90043
Klemmen 50 mm? (2 stuks) PRA90045
Klemmen 25mm? (5 stuks) PRA90046
Klemmen 4 x 6 mm? (10 stuks) PRA90047
Verdeelblok kit PRA90043
Verzegelkit Verbindingskit 2 blokken voor klemmenblok (10 stuks) PRA90049
voor kasten en interface Verbindingskit 8 blokken voor klemmenblok (1 stuk) PRA90050
Steun voor klemmenblok PRA90051
Slot met sleutel 455 / 1242E / 2433A PRA90055
Vierkant / driehoekig slot 7 mm PRA90056
Opbouw chassis 13 M 18 M PRA90057
Opbouw chassis 24 M PRA90058
Kit 7 modules voor interfacekasten PRA90065
. Volle afdekplaat voor interfacekasten PRA90066
‘:Z\ PC‘ Montagekit voor interfacekasten en CEE stekkers PRA90067
— 1 \ J Compact montagekit voor interfacekasten 24 M PRA90068
= - | Kit schakelaars en stopcontacten voor interfacekasten PRA90070
| L Altira kit voor interfacekasten PRA90074
Planhouder PRA90082
7y 1 Verzegelkit PRA90083
r'____] 3 | Aardingsklemmenblok 13 M 17 openingen PRA90086
‘;-——C Q Aardingsklemmenblok 13 M 22 openingen PRA90087
gt g Aardingsklemmenblok 18 M 26 openingen PRA90088
Aardingsklemmenblok 18 M 30 openingen PRA90089
24 modules + 3-18 modules - -
Aardingsklemmenblok 24 M 27 openingen PRA90090
Aardingsklemmenblok 24 M 32 openingen PRA90091
Adaptor diepte DIN rail 4227
B-22 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire kasten: KAEDRA IP65

KAEDRA kasten IP65

Kasten aan alle situaties aanpasbaar

Modulaire apparatuur

Stopcontact

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'é'}gleic!e_r B-23
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Modulaire kasten: KAEDRA IP65

Kasten en mini-kasten KAEDRA IP65

Voorstelling

Economische en compacte mini-kasten van 3 tot 12 modules
Samenbouwbare kasten van 12 tot 72 modules

Mechanische karakteristieken

Kast

m omkeerbare voorzijde voor deuropening naar rechts of links

m beschikbare diepte binnenin voor de installatie van niet-modulaire apparatuur
tussen de geperforeerde basisplaat en de volle afdekplaat: 100 mm

m omkeerbare afdekplaat afhankelijk van de hartafstand van de rails (125, 150, 175 mm)

Mini-kast
m opklibare klemmenstrooksteun

R m achterwand met zwaluwstaartverbinding geschikt voor klemmenstrook met
Kast KAEDRA Mini-kast KAEDRA 4 gaten en draadbevestigingsbeugel

Technische karakteristieken

» zelfdovend isolatiemateriaal

bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +60 °C

kleur: lichtgrijs RAL 7035 en deurtje van doorzichtig glas

IP65 volgens IEC 60529

IKO9 volgens EN 50102

klasse 2: totale isolatie

bestand tegen brand en abnormaal hoge hitte: 750 °C

voldoet aan de norm IEC 60439-3

= pbestand tegen chemicalién et atmosferische agentia:

De Kaedra-kasten zijn van polystyreen, en hun deuren van polycarbonaat.
De tabel hieronder toont hun weerstand tegen verschillende chemische agentia
en atmosferische invloeden.

Alkalische middelen Solvents Minerale
oplossing |geconcentreerd|Verdund |Geconcentreerd |Verdund Hexaan |Benzol Acetone Ethyl-alcohol |oli€n
bestendig | beperkte bestendig | niet bestendig | beperkte bestendig | beperkte beperkte beperkte bestendig | bestendig
weerstand weerstand weerstand | weerstand | weerstand

Referenties van de kasten

Karakteristieken Toebehoren geleverd bij een kastreferentie®
Rij . |Voorgeperste openingen (boven en onder) |Afmetingen Marke- Draadbe- Klemmen | Klemmenstrook
vestigings- aantal openingen
beugel
1 3 1 80 150 (98 |1 13956
4 1 1 1 1231200 |112 |1 1 13957
6 1 1 1 1591200 |112 |1 1 1 13958
8 2 2 1 1951200 |112 |1 1 1 13959
12 2 2 2 1 267 {200 (112 |1 1 1 13960
1 12 6 6 2 3 340 1280 {160 |1 1 1 111 13962
18 10 |4 2 448 1280 |160 |1 1 1 1 1 13963
2 24 6 6 2 3 340 1460 |160 |2 2 1 1 1 13964
36 10 |4 2 448 1460 |160 |2 2 1 1 13965
3 36 6 6 2 3 340|610 [160 |3 3 1 1 13966
54 10 |4 2 448 1610 |160 |3 3 2 1 2 13967
4 72 10 |4 2 | 448 1842 |160 |4 4 2 1 2 [13968

(1) Voorgeperste concentrische openingen van het PG- en ISO-/metrische type (EN 50262).

(2) eveneens bijgeleverde toebehoren:
= mini-kasten: doppen klasse I
= Kkasten: doppen klasse Il en afsluiters (5 modules van 18 mm per rij).
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Modulaire kasten: KAEDRA IP65

Toebehoren KAEDRA IP65

Benaming Beschrijving Mini-kasten Kasten Kasten met Ref.

stopcontacten

Set samenbouw 2 moffen + 4 moeren + 4 afdicht. n u 13934
Wandbevestigingshaken (partij van 4) [ [ 13935
Rijscheider 12 modules breed m 13936
18 modules breed [ 13937
Verhoging m [ 13938
Verbinding voor goot  kast 340 mm breed [ 13939
kast 448 mm breed n u 13929
Afsluiter (partij van 10 x 5 modules) u n n 13940
Kader voor plaats van 85 x 65 voor contactdozen van 50 x 50 13135
Kader voor plaats van contactdozen 65 x 85 [ 13136
90 x 100 voor contactdozen 65 x 65 en 75 x 75 [ 13137
knoppen @ 22 mm (blank, om door te slaan) [ 13138
blindplaatje en identificatie u 13141
Kit voor plaats van INS63/80 A [ 13139
90 x 100 voor differentieelschakelaars [ 13140
Kader voor plaats van 1 plaats 85 x 65 13142
103 x 225 voor + 1 plaats 90 x 100
blindplaatje (om te doorboren) 13143
(voor contactdoos 65 x 65 of 75 x 75 mm)
contactdoos LS 63 A (100 x 107 mm) 13144
Volle afdekplaat 12 modules m [ 13944
18 modules [ 13945
Geperforeerde basisplaat 150 x 250 mm [ u 13941
Voor elektrische aansluing
Klemmenstrooksteun voor mini-kast 4 modules u 13361
6 modules m 13362
8 modules u 13363
12 modules m 13364
Klemmenstrooksteun  op blokjes 8 modules 13925
voor kast 12 modules m n 13597
18 modules n [ 13598
op chassis 12 modules [ [ 13599
18 modules n [ 13595
Geisoleerde klemmenstroken 4 gaten m [ [ 13575
8 gaten u n [ 13576
16 gaten [ u 13577
22 gaten n [ 13578
32 gaten n ] 13579
Beschermkap 1P2 groen 4 gaten u n [ 13581
8 gaten [ [ u 13582
16, 22 en 32 gaten n [ 13583
rood 4 gaten m [ [ 13588
8 gaten u n [ 13584
16, 22 en 32 gaten [ [ 13585
blauw 4 gaten u n [ 13589
8 gaten m [ [ 13586
16, 22 en 32 gaten n [ 13587
Zakje nippels met verschillende diameters n n ] 14190
Wartel PG11 m [ 83992
PG13,5 83993
PG16 m m [ 83994
PG21 [ [ [ 83995
PG29 m [ 83996
PG36 m n 83997
Bedradingsbevestigingsband (set van 5) u n n 13946
Zelfklevende symbolen gewone [ [ [ 13735
speciale u 13736
Zelfklevende bladen voor SISmarker-afdrukken u n n 13260

Verzegelkit n n ] 13947
Slot met sleutel u n [ 13948
Invoegstuk driehoekig n n ] 13949

vierkant u n [ 13950
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Multimedia kasten: Resi9

Multimedia kast Resi9

TV op coax-stekkers. Telefoon en data op RJ45-
stekkers. Een eenvoudige en snelle manier om
een betrouwbare en veilige onlineverbinding
aan gebruikers aan te bieden.

Coax-uitgangen voor
landlijn, kabel en Sat
TV en RJ45-uitgangen
voor ADSL (internet, TV,
Telefoon)

B-26 Life Is On SC%'}iicdtﬁt

Functie

Voor maximale flexibiliteit en maatoplossingen.

Het vlakke rooster maakt een gemakkelijke installatie
van grote componenten mogelijk. Alle componenten
kunnen worden bevestigd en ingericht door middel
van gereedschapsloze FIX-onderdelen.

Voordelen e U"
* Ruimte voor t
operatorkast S p
* Veel ruimte voor aiad
kabeldoorvoer
L

www.schneider-electric.be



Multimedia kasten: Resi9

Multimedia kast

a & Resi9 kast speciaal voor ADSL/VDSL/glasvezel kast.
* i m Roosterstructuur
m 3 FIXBox voor kastbevestiging (max. kastafmetingen: 330 x 245 x 85 mm)
EnnIE ! m 3 contactdozen 230 V voor stroomvoorziening van de actieve componenten
(te verbinden met automaat)
m 4 1/4 bevestigingsschroeven
m Deuroptioneel

Type Afmetingen Referentie

Multimedia kast 500x252x108 mm VDIR511004
(speciaal voor ADSL Box)

TV-SAT distributie

TV-SAT splitter

Dispatching van het antenne-, satelliet- of kabelsignaal
m 4 uitgangen

m F connectoren type

m Invoegverlies/862 MHz: 10 dB/2400 MHz: 13 dB

m Power pass: 24V DC, 0,5 A max
]
[ ]

Impedantie 75 Ohm

Bandbreedte: 5 MHz tot 2,3 GHz voor VHF, UHF en satellietbanden
Type Referentie
TV-SAT splitter 4-wegs VDIR327004

Reserveonderdelen

Connectoren

Type Referentie
S-One niet-afgeschermd RJ45 Cat 5e VDIB17725U01
S-One afgeschermd RJ45 Cat 6 VDIB17726B01
S-One afgeschermd RJ45 Cat 6, VDIB1772XB01
S-One DPM niet-afgeschermd RJ45 Cat 5e VDIB17715U01
S-One DPM afgeschermd RJ45 Cat 6 VDIB17716B01

Contactdoos
o~ Zorgt voor de stroomvoorziening van alle actieve componenten in de telecomkast
— - e e (Box ADSL, Switch, ONT, enz.).
5= m 3stekkers 230V - 16 A
: m kabel 2 m-Klasse 2

m Geleiderdoorsnede: 1,5 mm?
Type Referentie
3 netstroomcontactdoos blok 45° VDIR315002
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Multimedia kasten: Resi9
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Fix Family gereedschapsloze toebehoren

DIN toebehoren
Voor gereedschapsloze bevestiging van de DIN-rail.
m Montage van 1 DIN-rail op 2 Fix DIN (237 mm) + aardingsblok

Type Lengte
Fix DIN 237 mm

Referentie
VDIR380001

Kasttoebehoren

Voor gereedschapsloze bevestiging van de actieve componenten

(ADSL-kast, schakelaar, ONT, enz.).

m 2 Fix-kast geschikt voor componentdikte van 25 mm tot 85 mm

Type
Fix kast

Referentie
VDIR380002

Schroeftoebehoren

Voor gereedschapsloze bevestiging van de componenten met schroeven (splitters).

m 2 Fixschroef

Type Referentie
Fix schroef VDIR380003
Kabeltoebehoren

Voor het beheer van kabels/patchkabels in de telecomkast.

m 5 Fix kabel

Type Referentie
Fix kabel VDIR380004
RJ45 toebehoren

Voor ondersteuning van RJ45 S-One connectors die zijn uitgerust met:

m Eeninstelwiel voor toepassingskeuze

m Blad met 6 pictogrammen voor kamerkeuze

m Blanco labels voor vrije identificatie

m Automatische aardklem voor maximale veiligheid

Type Referentie
Fix RJ45 VDIR380005
Fix RJ45 DPM VDIR380006

www.schneider-electric.be



Multimedia kasten: Pragma Plus

Pragma Plus opbouw

De kasten zijn bestemd voor de residentiéle en tertiaire sectoren. De multimedia
kasten zijn de oplossing voor alle niet-elektrische distributietoepassingen zoals
multimedia- of alarmvoorzieningen. Alle componenten zijn compatibel omdat er
gebruik gemaakt wordt van een DIN-rail en een universele montage raam.

Dankzij de handige toebehoren kunt u de componenten monteren zoals u wilt en
een structuur creéren die perfect werkt en op maat van uw klant is. Het ontwerp
past perfect met ons assortiment van verdeelkasten. Dit garandeert de beste
installatieresultaten op het gebied van esthetiek en technologie. De Pragma
multimedia kast kan worden samengebouwd met een standaard verdeelkast:
de garantie op een goed uitziend eindontwerp.

Beschrijving

Kasten met 18 modules Kasten met 13 modules

Multipositionele DIN-rail
2 hoogtes en 2 dieptes.

Het universele montage raam kan in b |
2 verschillende posities gemonteerd . {9 I |~
worden " 1 I v

Verwijderbaar chassis
Vereenvoudigt het werk van de
installateur doordat de bekabeling

op een tafel kan worden uitgevoerd. Volle deur meegeleverd bij

elke kast

Verwijderbare kabelinvoerplaten
Deze bevinden zich op de 4 zijden
van de kast en vergemakkelijken

de toegang en de samenbouw. P
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Multimedia kasten: Pragma Plus

Pragma Plus opbouw

Technische gegevens

Kasten 13/18 modules Thermoplastic, titaniumwit

Volle deuren Thermoplastic, titaniumwit

Brand- en hittebestendigheid in overeenstemming met IEC 60695-2-11/EN 60695-2-11

Totale isolatie Klasse Il IEC 61439-3/EN 61439-3 §
7.4.3.2.2.

Beschermingsgraadin Met deur P40

overeenstemming met

IEC 60529

Beschermingsgraad tegen Met deur IK09

mechanische schokken in

overeenstemming met

IEC 62262

Bedrijfstemperatuur -25°Ctot +60 °C

Voordeel: alle kasten in het Pragma-assortiment bieden "totale isolatie™:
geen enkele component van de kast of deur moet geaard worden.

Componenten meegeleverd bij elke kast

Type kast
u
Universeel montageraam ]
|

1 DIN-rail
Volle deur

Referenties

18 modules 3 PRA318SU

Type Ref.
Aantal modules per rij Aantalrijen
13 modules 3 PRA313SU

Fix DIN . - .
Toebehoren Fix Family in overeenstemming met het montageraam

Type Lengte
DIN rail
Voor bevestiging van de DIN-rail zonder gereedschap.
m Montage van 1 DIN-rail op 2 Fix DIN (237 mm) + aardingsblok
Fix DIN |237 mm |VDIR380001
Fix klem Fix eh roef Toebehoren voor multimedia componenten
Voor bevestiging van de actieve componenten zonder gereedschap
(ADSL, modems, routers, netwerk switch.)
™ m 2 Fix-klemmen geschikt voor multimedia componentdikte van 25 tot 85 mm
Fix klem | vDIR380002
Schroeftoebehoren
Voor bevestiging van de componenten zonder gereedschap met schroeven (splitters)

I-\!/
<[ Fix schroef | vDIR380003

m 2 Fixschroeven
FixRd 5 Fix kabel Kabeltoebehoren
Voor het beheer van kabels/patchkabels in de multimedia kast.
m 2 Fix kabels
Fix kabel |VDIR380004
RJ45 toebehoren
Voor ondersteuning van RJ45 S-ONE connectors die zijn uitgerust met:
m Eeninstelwiel voor toepassingskeuze
m Wiel met 6 pictogrammen voor kamerkeuze
m Blanco labels voor vrije identificatie
m Automatische aardklem voor maximale veiligheid
Fix RJ45 VDIR380005
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Multimedia kasten: Pragma Plus

Pragma Plus inbouw

Deze kasten zijn bedoeld voor inbouwmontage in metselwerk of gipswanden.

De kasten zijn bestemd voor de residentiéle en tertiaire sectoren. De multimedia
kasten zijn de oplossing voor alle niet-elektrische distributietoepassingen zoals
multimedia- of alarmvoorzieningen. Alle componenten zijn compatibel omdat wordt
gebruik gemaakt van DIN-rail en universele montageraam.

Dankzij de handige toebehoren kunt u de componenten monteren zoals u wilt

en een structuur creéren die perfect werkt en op maat van uw klant is. Het ontwerp
past perfect met ons assortiment van verdeelkasten. Dit garandeert de beste
installatieresultaten op het gebied van esthetiek en technologie. De Pragma
multimedia kast kan worden amengebouwd met een standaard verdeelkast:

de garantie op een goed uitziend eindontwerp.

Beschrijving

Kasten met 18 modules Kasten met 13 modules

Kabel- of buisingang

Montagebeugels
Voor cementloze inbouwmontage.

Verstelbaar onderstel voor
wandmontage

Het onderstel kan horizontaal
en in de diepte worden versteld.
De voorzijde van de kast is altijd
horizontaal, ongeacht de positie
van de verzonken achterzijde
inde wand.

Het universele montageraam Volle deur meegeleverd bij elke kast

kan in 2 verschillende posities
gemonteerd worden

Uitsparingen zijkant
Voor de invoer van kabels of buizen.
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Multimedia kasten: Pragma Plus

Fix DIN

Fix klem

=

Fix R4 5

Fix sh roef

Fix kabel

B-32

Life Is On

Schneider

Pragma Plus inbouw
Technische gegevens

Kasten in 13/18 modules Thermoplastic, metaalgrijs
en titaniumwit

Volle deuren Thermoplastic, titaniumwit

Brand- en hittebestendigheid in overeenstemming met IEC 60695-2-11/EN 60695-2-11

Totale isolatie Klasse Il IEC 61439-3/EN 61439-3 §
7.4.3.2.2.

Beschermingsgraad in Met deur P40

overeenstemming met

IEC 60529

Beschermingsgraad tegen Met deur IKO9

mechanische schokken in

overeenstemming met

IEC 62262

Bedrijfstemperatuur -25°Ctot +60°C

Voordeel: alle kasten in het Pragma-assortiment bieden "totale isolatie":
geen enkele component van de kast of deur moet geaard worden.

Componenten meegeleverd bij elke kast

1 DIN-rail | ]

Universeel montageraam | ]

Volle deur ]

Referenties

Type
Aantal modules per rij Aantal rijen

13 modules 3 PRA313FU

18 modules 3 PRA318FU

Toebehoren Fix Family in overeenstemming met het montageraam

Type Longte
DIN rail

Voor bevestiging van de DIN-rail zonder gereedschap.

m Montage van 1 DIN-rail op 2 Fix DIN (237 mm) + aardingsblok

Fix DIN | 237 mm | vDIR380001
Toebehoren voor multimedia componenten

Voor bevestiging van de actieve componenten zonder gereedschap

(ADSL, modems, routers, met werk switch.)

m 2 Fix-klemmen geschikt voormultimedia componentdikte van 25 tot 85 mm

Fix klem | vDIR380002
Schroeftoebehoren

Voor bevestiging van de componenten zonder gereedschap met schroeven (splitters)
m 2 Fixschroef

Fix schroef | vDIR380003
Kabeltoebehoren

Voor het beheer van kabels/patchkabels in de multimedia kast.

m 2 Fixkabel

Fix kabel | vDIR380004
RJ45 toebehoren

Voor ondersteuning van RJ45 S-ONE connectors die zijn uitgerust met:

m Eeninstelwiel voor toepassingskeuze

m Wiel met 6 pictogrammen voor kamerkeuze

m Blanco labels voor vrije identificatie

m Automatische aardklem voor maximale veiligheid

Fix RJ45 VDIR380005
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Functioneel systeem Prisma
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Functioneel systeem Prisma

Ombhulsels Prisma G - Prisma G B600, B850, B300, IP30, IP4X

Voor veilige en evolutieve

elektrische bordgn

> 100% veilig en conform de geldende normen
Alle componenten (apparatuur, verdelers, geprefabriceerde verbindingen, enz.)
werden ontworpen om samen te werken. Alle bordenconfiguraties werden getest.

> Geoptimaliseerde en evolutieve installatie

Met Prisma G kunt u het ideale bord bouwen dat precies beantwoordt aan de
behoeften van uw klant. Een geoptimaliseerd bord wat investering en afmetingen
betreft. Dankzij de organisatie rond functionele eenheden kan de installatie op een
eenvoudige manier worden aangepast terwijl de oorspronkelijke prestaties behouden
blijven.

> Gemakkelijke inbedrijfstelling

De volledige toegankelijkheid van alle bevestigings- en aansluitingspunten
vergemakkelijkt de montage en de bekabeling in de werkplaats.

De functionele eenheden zijn duidelijk geidentificeerd: de bewerkingen zijn intuitief
en veilig, het aansluiten en controleren gebeurt op een natuurlijke manier.

B-34 Lifels ®n sc!‘g‘}?jﬂﬁf

> Veiligheid van personen
en goederen

> Bedrijfscontinuiteit
> Optimalisatie

en evolutiviteit

> Ergonomie en totale
toegankelijkheid

> Beheersing van de kosten
en van de duur van het
installeren en onderhouden

> Seismische weerstand:

k 2G zonder toebehoren

www.schneider-electric.be



Functioneel systeem Prisma

Wandkasten en staande kasten IP55

www.schneider-electric.be

Prisma Systeem G

Pack kasten

m toepassingsgebieden:

m volledig modulaire wandkasten voor binnenopstelling voor de realisatie van
verdeelborden in kleine en middelgrote tertiaire gebouwen (hotels, kantoren,
handelszaken), of voor middelgrote of grote huishoudelijke installaties
(villa’s, eengezinswoningen)

O gemonteerd geleverd met modulaire rails en afdekplaten
(24 modules van 18 mm per rij)

m toegekende gebruiksstroom: 160 A

m beschermingsgraad: IP30 met of zonder deur

m beschermingsgraad tegen mechanische schokken:

0O IKO7 (zonder deur)

O IKO8 (met deur)

m afmetingen van de wandkasten:

O 5 hoogtes: van 480 mm tot 1080 mm

O breedte: 555 mm

o diepte: 157 mm zonder deur

186 mm met deur + handgreep

Kasten IP30 - IP40 - IP41 - IP43

| toepassingsgebieden:

O wandkasten en staande kasten voor binnenopstelling waarmee alle types van
laagspanningsborden — algemene borden, verdeelborden of eindborden —
verwezenlijkt kunnen worden in een tertiaire of industriéle omgeving

O geleverd als set, samenbouwbaar in de breedte en in de hoogte

m toegekende gebruiksstroom: 630 A

m beschermingsgraad:

O IP30 zonder deur,

O IP40 met deur,

O IP41 met afdak + deur,

O IP43 met afdak + deur + deurpakking

m beschermingsgraad tegen mechanische schokken:

O IKO7 (zonder deur)

O IK08 (met doorzichtige deur)

O IK10 met volle deur

m afmetingen van de wandkasten en staande kasten:

0 12 hoogtes: van 330 mm tot 1830 mm (inclusief sokkel voor staande kasten)

0 300 mm: koker

0 600 mm: wand- en staande kasten voor breedte 24 modules

0 850 mm: staande kast voor breedte 36 modules

O diepte: 205 mm zonder deur

250 mm met deur + handgreep

m toepassingsgebieden:

O kasten voor binnenopstelling voor verdeling of procesbeveiliging en —besturing
voor tertiaire of industriéle toepassingen

O geleverd als set, samenbouwbaar in de breedte en in de hoogte

m toegekende gebruiksstroom: 630 A

m beschermingsgraad: IP55

B beschermingsgraad tegen mechanische schokken: IK10

m afmetingen van de kasten:

O 7 hoogtes: van 450 mm tot 1750 mm

O breedte: basiskast: 600 mm

O uitbreidingen: 575 en 325 mm (koker)

O diepte: 260 mm + 30 mm (handgreep)
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Functioneel systeem Prisma: Pack-kasten

Metalen kastjes voor binnenopstelling gemonteerd geleverd
in 1 referentie.

Een kast + modulaire rails + afdekplaten voorzijde +
blindplaatjes voor rijen + een kunststof kabeldoorvoerplaat +
een aardrail + een sjabloon voor muurboring.

Toegankelijkheid

m Demonteerbare
Zijpanelen voor een totale
toegankelijkheid

Installatie

m Gemakkelijk te
installeren deur zonder
gereedschap

m Omkeerbare volle of
doorzichtige deur

B-36
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Een referentie

een complete, uit te =160 A
rusten modulaire kast m IP30
m IK07/08

Kabeldoorvoerplaat
m Afneembare
kabeldoorvoerplaat,
gemakkelijk te installeren

e Dubbele rail

m Dubbele rail vooraf
gemonteerd geleverd in
- de kasten 4, 5 en 6 rijen
voor een combinatie van
apparaten met
verschillende dieptes

Beschrijving

Staalplaat bewerkt door kataforese + warm gepolymeriseerd epoxy/polyesterpoeder.
Kast:

| breedte: 555 mm,

m hoogte: 480 tot 1080 mm,

m diepte: 157 mm zonder deur/ 186 mm met deur.

Karakteristieken

Pack-kast

Toegekende stroom van het bord |160 A - Icc = 50 KA
Kleur Wit RAL 9001
Beantwoording aan de normen  |EN 62208, EN 61439-2, NFC 61-910
Beschermingsgraad IP30 met of zonder deur
Beschermingsgraad tegen IKO8 met deur
mechanische schokken IKO7 zonder deur
Isolatie Klasse 1
Deuren m Vol of transparant, opening rechts of links
m Geaard door constructie (via de scharnieren)
m Geleverd met deurkruk en slot met sleutel 405
m Zonder mogelijkheid om knoppen te installeren (hoogte
onder deur =42 mm)
Inbouw De Pack-kast is inbouwbaar dankzij een inbouwset

Het ontwerp zorgt voor toegankelijkheid tot de apparaten en een gemakkelijke
inbedrijfstelling.

Door de beperkte diepte en de extra platte deur is een geslaagde integratie mogelijk
in de omgeving.

De kasten 4, 5 en 6 rijen zijn meer in het bijzonder voorzien om te beantwoorden aan
de functie 'aankomst bord":

m verhoging van de bedradingsruimte voor het aankomstapparaat

m optimalisatie van het aantal afdekplaten.

www.schneider-electric.be
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Kasten voor modulaire apparatuur

De kasten worden geleverd met:

m een modulaire rail voor elke rij (capaciteit: 24 modules van 18 mm).
De rail bovenaan de kasten 4, 5 en 6 rijen wordt verlaagd voor het plaatsen van
een NG125 en uitgerust met 4 verhogingen en een tweede rail voor het voltooien
van de rij met de modulaire apparaten.

B een uitgesneden afdekplaat per rij (hoogte volgens model)

B een kabeldoorvoerplaat van kunststof

m afbreekbare blindplaatjes: 3 voor de kasten 2 en 3 rijen, 6 voor de kasten
4 tot 6 rijen.

m Diepte : 157 mm zonder deur, 175 mm met deur + 11 mm voor de deurkruk.

De deuren zijn:

m omkeerbaar, opening rechts of links, geleverd met een deurkruk voorzien
van een slot met sleutel, cilinder 405

m cilinders en invoegstukken > pagina 94 catalogus Prisma G 32AC186N

Kast BR555
’ —
=
=

Aantal Aantal verticale | Hoogte Kast Volle deur Doorzichtige deur

rijen modules van inmm
50 mm

2 9 480 08002 08082 08092
3 12 630 08003 08083 08093
4 15 780 08004 08084 08094
5 18 930 08005 08085 08095
6 21 1080 08006 08086 08096
Muurbevestiging

Muurbevestiging
Referentie 08803
Karakteristieken 4 bevestigingsvoetjes aan de buitenkant
Inbouwkit

Inbouwckit

Referentie 08822

Blindplaatjes

Blindplaatjes

Referenties 03220 03221
Karakteristieken m Instrip m Deelbaar

m H=46mm,L=1m m Setvan4
m H=46mm,L=90mm
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Kabeldoorvoerplaten

Kabeldoorvoerplaten

Hoge of lage plaat met Metalen kabeldoorvoerplaat
kunststof kabeldoorvoerplaat

Referenties 08878 08879

Karakteristieken - Vol, geverfd plaatstaal

Gootverbreder

Gootverbreder

Referentie 08821

Regendak
Regendak voor IP31

Referentie 08823

Karakteristieken Het regendak kan niet worden gemonteerd op de bestaande hoge plaat.
Het wordt dus geleverd met een specifieke hoge plaat, bedoeld voor de
bevestiging.

Deze vervangt de bestaande hoge plaat die kan worden gemonteerd
onderaan de kast voor het vertrek en de aankomst van de kabels.

Door een regendak op de kast met deur toe te voegen, is deze behuizing
conform met de beschermingsgraad IP31.

Deurpakking
Deurpakking IP43

Referentie 08841

Karakteristieken Als het bord al is voorzien van een regendak, is het toevoegen van een
pakking op de deuren van de behuizing voldoende om te voldoen aan de
normen van beschermingsgraad IP 43.

www.schneider-electric.be
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Bevestigingssteunen van de kabels
Zie pagina 53 catalogus Prisma G 32AC186N

Loop bedrading

Zie pagina 52 catalogus Prisma G 32AC186N

Aardingspunt
Door de massastreng kan de aarding worden voorzien van een deur of een kleine
deur op de apparaten.

Aardingsstreng 6 mm?

_ Aardingsstreng 6 mm?

Referenties 08910 08911
Karakteristieken Uitgerust met een kabelschoen met @4 aan het ene uiteinde en g6 | Uitgerust met een kabelschoen met g5 aan het ene uiteinde en g6
aan het andere. aan het andere.
o4 6 25 @6
O e e () @]ﬂ G 1 ()
| L =200 mm | L =200 mm
Reserveonderdelen
Afdekplaat Pack (IP30) Ref.
Gedecentreerde afdekplaat 4 modules voor kast Pack 01264
1) P 9@ @ 1 aidekplaat
/ e 2 afsluitsystemen kwartslagsluiting
Gedecentreerde afdekplaat 4,5 modules voor kast Pack 01265
(1) | e% @ 1 afdekplaat
/ e 2 afsluitsystemen kwartslagsluiting
Modulaire rail Ref.
Modulaire rail Pack 01260
(1) 2] © @ 1 rail DINL 432 mm
H'\:;’ @ e 2 bevestigingsvoetjes
0 2 zelftappende schroeven M5 x 10
Kabeldoorvoerplaat (IP30) Ref.
> Uitgesneden plaat voor kast Pack 01020
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Prisma Systeem G - Breedte 850

Aangewezen voor elektrische installaties in de tertiaire sector waar een groot volume
aan apparatuur benodigd is, laat de staande kast Prisma G met breedte 850 de
montage toe van de modulaire rail met een capaciteit van 36 modules van 18 mm.
Deze kast biedt voldoende ruimte voor een grote hoeveelheid modulaire apparatuur
en de bijhorende uitgesneden afdekplaten zorgen voor de perfecte afwerking.

De compatibiliteit met de stroomverdelingselementen, de bedradings-, aansluitings-
en andere toebehoren uit het Prisma gamma is gegarandeerd.

B-40 Lifels ®n SclérlEleit:!er www.schneider-electric.be



Functioneel systeem Prisma: Systeem G

Kasten IP30 B850 630 A

De deuren zijn omkeerbaar, opening rechts of links, uitgerust met een deurkruk met
slot met sleutel 405.
m Mogelijkheid om kabels door te voeren door de kanten van de sokkel met diameter < 140 mm.

Kasten BR = 850 Kokers BR = 300

—1
=
Aantal verticale modules van | Hoogte in Kasten @ Volle deur " Doorzichtige Rugwand + Volle deur " Doorzichtige deur
50 mm mm deur ® bovenste en ™
onderste plaatjes
@
33 1830 08244 08254 08264 08274 08284 08294

(1) Zie pagina 94 catalogus Prisma G 32AC 186N voor de toebehoren voor deuren.
(2) Zie pagina 92 catalogus Prisma G 32AC 186N voor de kabeldoorvoerplaten.

Toebehoren om de IP uit te breiden

Regendak om van IP30 naar IP31 te gaan Deurpakking om van IP31 naar
IP43 te gaan

Gebruik voor 1 kast B =850 1 kast + 1 koker B850 + 300 kast of koker van 6 tot 33 modules
li |i]
Referentie 08836 08837 08841 x 2
Omschrijving Door een regendak op een kastje of kast met deur toe te voegen, is deze behuizing |Als het bord al is voorzien van een regendak,
conform met de beschermingsgraad IP31. is het toevoegen van een pakking op de

deuren van de behuizing voldoende om te
voldoen aan de normen van
beschermingsgraad IP43.

(1) Positie van de koker onbelangrijk.

Meervoudige samenbouw en heffen

Kast + koker Kast + kast
B =300 mm

Set van 2 hefdwarsverbindingen voor samenbouw kast B850 + | Samenbouwkit kast IP30

koker B300
Referentie 08809 08815
Karakteristieken Een samenbouwkit (2 samenbouwvoetjes) wordt geleverd met de koker.

Om een geheel van kast + koker te verstevigen, vooral tijdens het transport, is het nodig om een set dwarsverbindingen te
gebruiken, bevestigd aan de achterkant van het bord.
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Kabeldoorvoerplaten
Volle metalen kabeldoorvoerplaten voor sokkel

o £

Gebruik voor Sokkel en onderkant van een kast of een koker om te voldoen aan IP20

Kast Koker
Referentie 08889 08888
Ophoging sokkel
Sokkelverhoging voor kast
UU ‘
100 \
100
B850 B300 B850
Referenties 08806 08807 01054
Karakteristieken Voor kast Voor koker Voorzijde van sokkel

Horizontale afscherming

De metalen schermen zorgen voor:

m een onderlinge scheiding van de functionele eenheden

m een fysieke scheiding tussen de apparaten en een klemmenblok bijvoorbeeld.

Kast IP30 en IP55 B600 Koker IP30 en P55 B300

o

Referenties 04336 04332

Karakteristieken Metaal

Rechtstreekse bevestiging op functionele posten.

Door zijdelingse uitsparingen en op de rugwand kunnen kabels worden doorgevoerd of een railstel aan de rugwand worden
geinstalleerd.

Verticale afscherming

De metalen afschermingen zorgen voor een fysieke scheiding tussen het
apparatencompartiment en een koker.

Deze zorgen bovendien voor:

m een scheiding tussen de apparaten van een railstel of een verdeler die in de koker
is geinstalleerd.

m een zone die is bestemd voor de aansluiting op klemmen in de koker.

Gebruik Kasten en kokers IP30
voor

Referentie 04330
Karakteristieken | Zorgt voor een afscherming tot 33 modules bovenaan.
Kan worden afgesneden op een tussenafstand van 150 mm
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Compact NSX100/630 - Compact INS250/630

Horzontaal, vast

Apparatuur Krukbediening

Compact NSX100/250 Vigicompact NSX100/250 | Compact NSX400 Compact NSX630

Aantal verticale modules 5 4 9 9

Basisplaten 03030 03033 03070 03070

Afdekplaten uitgesneden 03294 [4] 03295 [4] 03289 [6] 03289 [6]

Eﬁsg.t]a' Vert- stroomopwaarts | 03851 [1] - 03853 [3] 03853 [3]

Aansluitblok ingang langs boven: 04066 - ingang langs boven: 04076 ingang langs boven: 04076
ingang langs onder: 04067 ingang langs onder: 04076 ingang langs onder: 04076

Directe aansluiting via kabel met 3P: LV429517 - -
lange klemmenkappen 4P: LV429518

Maximale doorsnede van de aansluitkabels: 70 mm?2,

Horzontaal, vast

Apparatuur
Compact INS250 Compact INS400/630

Aantal verticale modules 5 9

Basisplaten 03030 03070

Afdekplaten uitgesneden 03239 [4] 03287 [6]

Eﬁsgt]a' Vet stroomopwaarts | 03851 [1] 03853 [3]

Aansluitblok ingang langs boven: 04066 | ingang langs boven: 04076
ingang langs onder: 04067 ingang langs onder: 04076

>

B

Verdeling Linergy DP Geisoleerd railstel Linergy BW Linergy BS

i

Apparatuur Compact Vigicompact Compact Compact Compact Vigicompact Railstel in rug Linergy BS
NSX250 NSX250 NSX100/250 NSX400 NSX630 NSX100/250
Compact Compact Compact
INS250 INS250 INS400/630
Linergy DP 250 3P: 04033 3P: 04033 - - - - -
4P: 04034 4P: 04034
Aansluitblok - - 04060 04070 04071 04060 -
Linergy FM 200 A 3P/4P 04026 04026 04026 04026 04026 04026 04026
Verbinding Linergy FM 4P / - - 04021 04021 - - -
Railstel Linergy BW
Verbinding Linergy FM 4P / - - - - - - 04029
Railstel Linergy BS
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systeem Prisma: Systeem G

Automaat NG125, C120 of iC120 - Compact INS40/160

Montage

Modulaire apparatuur

Apparatuur Modulaire apparaten van het type Multi 9 of Acti 9 <40 A Modulaire apparaten van het type Multi 9 of Acti 9 <40 A
Type voeding Alle types voeding (Linergy FH, Linergy FM) met draadbeugels of goten | Voeding Linergy FM 63/80 A of Linergy FH met draadbeugels
Modulaire rail 03006 03006
Modulaire afdekplaat 03217 [4] 03216 [3]

[Aantal vert. mod.]

Capaciteit van de modulaire rail: 36 modules (18 mm).

Opmerking: modulaire reeks met verdeler Linergy FM 200 en 160 A (1/2 reeks) onmiddellijk onder een niet-modulaire basisplaat (Compact enz.) of aan de aankomst
van het bord geplaatst: 1 extra module tellen (4 + 1) en een volle afdekplaat stroomopwaarts toevoegen.

A

Apparatuur NG125, Vigi NG125, C120 of iC120, Vigi C120 of VigiiC120
Regelbare modulaire rail 03007
Modulaire afdekplaat 03218 [5]

[Aantal vert. mod.]

Capaciteit van de modulaire rail: 36 modules (18 mm).

Montage

n

Schakelaars Compact INS

Ll "

Apparatuur Compact INS40/160 Compact INS100/160 met lange afdekkap
Regelbare modulaire rail 03007 03007

Modulaire afdekplaat 03217 [4] 03218 [5]

[Aantal vert. mod.]

Capaciteit van de modulaire rail: 36 modules (18 mm).
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Horizontale montage

Geperforeerde basisplaat

Platte, geperforeerde basisplaat

[Aantal vert. mod.] [4]
Nuttige hoogte (mm) 200
Nuttige breedte (mm) 440
Nuttige diepte onder afdekplaat | 140
Referentie 03170

e

)

Volle afdekplaat L = 750 mm

H =50 mm H=150mm |H=200mm |H=300mm
[Aantal vert. mod.] [11 [3] [4] [6]
Referenties 03851 03853 03854 03856

Montage Zelfklevende markeringsetiketten

”|

12 deelbare etiketten L = 650

H=24 mm H =36 mm
Referenties 08907 08908
Zelfklevers voorzien van een transparante kap en een papieren etiket.
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Linergy BW - Geisoleerd railstel tot 630 A

Beschrijving

; m Compact railstel, IPxxB, klaar om te worden geinstalleerd
{ (volledig geleverd met steunen en afscherming).

| | m Rails in koper, geprofileerd en getapt M6 met tussenafstand van 25 mm,
| | afkortbaar per 200 mm (150 mm voor 125 A).

| m Rails geinstalleerd op isolerende steunen, geschroefd op de kaststijlen.
! m Grote keuze van geprefabriceerde en geteste verbindingen.
i { m Klikbare beschermingskappen tegen rechtstreeks contact (IPxxB).
1 [ m Uiteinden beschermd door afscherming.

—— Railstel Linergy BW

125A 160 A

Nominale piekstroom (Ipk) |20 KA 30 kA

Nominale isolatiespanning (Ui) 500V 750V
Toegekende stoothoudspanning (Uimp) |8kV 8 kV

Nominale overbelastingsstroom (lcw) 8,5kAeff/1s 10kAeff/1s

Lengte (mm) 450 750 1000

Referenties 3P 04103 | 04107 |04111

4P 04104 |041 08 |04121

Aftakklemmen IPxxB

Voor 1 kabel van 6 mm?
en 1 kabel van 10 mm?
(Ui): 750 V

Voor 1 kabel van 1 tot 16 mm?
(Ui): 750 V

Verbindingen 200 A

Isolerende kappen IPxxB

Vastklikbare en uitsnijdbare
kappen zorgen voor de isolatie
van de kabelschoenen van een
verbinding met kabels van 10 tot
25 mm? doorsnede.

Schroeven klasse 8.8

M6 x 12 + 20
contactsluitringen M6

Voor aansluiting m Alle apparaten m Alle apparaten uitgerust met |m Linergy FM 200 A
van uitgerust met kooiklemmen
kooiklemmen m Linergy FM 63/80/160/200 A
m Linergy FM
63/80/160/200 A
Geheel van 12 12 4 8 20
Referenties 04151 04152 04021 04150 04158

Reserveonderdelen

Steunen van railstel Linergy BW

Nominale bedrijfstroom bij 40 °C (le) |125A |160A |250A |400A |630A
Samenstelling 2 steunen van railstel + 2 blindplaatjes aan uiteinden + zakje met schroeven
Referenties : [01210 [01210 [01210 [01211
- T

Isolerende kappen IPxxB
Lengte (mm) 200
Geheel van 2
Referenties - 01201 01201 01201 01201
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Linergy BW - Geisoleerd railstel tot 630 A

Geprefabriceerde verbindingen

Verbindingen Verbinding monoblok 3/4P IPxxB | Verbinding monoblok 3/4P IPxxB | Verbindingen
Draadbusje Draadbusje Snelle aansluiting op railstel voorzien van een mannelijk eindstuk | -
35mm?+45° 45 mm? +45° voor kooiklemmen. Nulleider in het blauw.
gebogen gebogen
kabelschoen kabelschoen
Nominale (le) | 125 A 160 A 160 A 160 A 200 A
bedrijfstroom bijj 40 °C
Lengte 230 mm 250 mm 440 mm 150 mm -
Voor aansluiting van m NG125,INS m INS160, m NG125,INS160, C120,iC120 |m NG125, INS160, C120,iC120 |m Linergy FM 200 A
met kooiklemmen | NG125 — N o TS
ref. 28947 of & @
28948
Geheel van 4 4 1 1 4
Referenties 04145 04146 04148 04147 04021

www.schneider-electric.be
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Linergy DX - Verdelers met snelle aansluiting

EN 60947-7-1, EN 61439-2

Omschrijving

m De kringen stroomafwaarts zijn langs voor te verbinden met veerklemmen.
m De contactdruk past zich aan aan de grootte van de geleider.

m De contacten zijn ongevoelig voor trillingen en thermische variaties.

m Een enkele kabel (soepel of stijf) kan per klem worden ingestoken.

Verdelers met snelle aansluiting

Aantal polen 4P, aankomst langs boven 4P, aankomst langs onder
Nominale bedrijfstroom bij 40 °C (le) 63 A 63 A
Voorwaardelijke nominale (Isc) Het opgedreven onderbrekingsvermogen ten Het opgedreven onderbrekingsvermogen ten gevolge van een
kortsluitstroom van een geheel gevolge van een cascadereactie in de cascadereactie in de vermogenschakelaarcombinaties blijft
vermogenschakelaarcombinaties blijft behouden. behouden.
Getest onder de meest extreme scenario’s. Getest onder de meest extreme scenario’s.
Nominale isolatiespanning (Ui) 500 VWS 500 VWS
Toegekende gebruikspanning (Ue) 440V WS 440V WS
Toegekende stoothoudspanning (Uimp) | 6kV 6 kV
Nominale overbelastingsstroom lcw (lcw)
Toegekende werkfrequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Beveiligingsniveau IPxxB IPxxB
Klemmen stroomopwaarts 1 tunnelklem 25%/Ph 1 tunnelklem 25%/Ph
Totale aansluitcapaciteit, klemmen stroomafwaarts | 24 aansluitingen: 24 aansluitingen:
4 x 6%/fase 4 x 6°%/fase
12 x 62/nulleider 12 x 6%/nulleider
Afmetingen (H x L x D) 96,5x 72 x 62 96,5x 72 x 62
4 xmod. van 18 mm 4 xmod. van 18 mm
Installatie Vastgeklikt op een DIN-rail Vastgeklikt op een DIN-rail
Overige
Normen voor de installatie in Prisma EN 61439-2 EN 61439-2
Gloeidraad 60695-2-11 960 °C 960 °C
Vervuilingsgraad 3 3
Referenties 04040 04041
Toebehoren
Referenties - -
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Linergy DX - Verdelers met snelle aansluiting

Voordelen

m Een betrouwbare elektrische verbinding, geen onderhoud nodig
(aanspanning gegarandeerd in de tijd).

m Snelle aansluiting.
m Vereenvoudigde faseverdeling.

m Gemakkelijk herbekabelen in geval van uitbreiding of wijziging van het bord.

4P 1P
125A 160 A 160 A

20 kA/60 ms max volgens de norm EN 61439-1 20 kA/60 ms max volgens de norm EN 61439-1 32 KA
750V 750V 750V
690 VWS 690 VWS 690 VWS
8 kV 8kV 8 kV

4,5 kA eff/1s 4,5kAeff/1s

50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
IPxxB IPxxB IPxxB

1 tunnelklem 35%/Ph

1 tunnelklem 35%/Ph

1 tunnelklem 35%/Ph

52 aansluitingen:

52 aansluitingen:

6 aansluitingen:

7 x 4*/fase 7 x 4%/fase 6 x 16%/fase
3 x 6%/fase 3 x 6%/fase

2 x 10%/fase 2 x 10%fase

1 x 16%fase (klemmen met schroeven) 1 x 16%fase (klemmen met schroeven)

127 x 108 x 48 127 x108 x 48 95x36x70

6 xmod. van 18 mm

6 xmod. van 18 mm

2xmod. van 18 mm

Geschroefd op een volle of geribbelde achterplaat of
op een DIN-rail

Geschroefd op een volle of geribbelde achterplaat of
op een DIN-rail

Vastgeklikt op een DIN-rail

Mogelijkheid om 2 klemmenblokken te combineren
(voed. van het 2e klemmenblok via kooiklemmen van
het 1e, Imax van het 2e klemmenblok: 80 A)

Mogelijkheid om 2 klemmenblokken te combineren
(voed. van het 2e klemmenblok via kooiklemmen van
het 1e, Imax van het 2e klemmenblok: 80 A)

EN 61439-2 EN 61439-2 EN 61439-2
960 °C 960 °C 960 °C

3 3 3

04045 04046 04031

www.schneider-electric.be

(4 x soepele verbinding 125 A)
04047

Koperen tussenstukken (set van 4)
04037
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Functioneel systeem Prisma: Linergy DS

Linergy DS - Verdelers met schroefverbinding

EN 60947-7-1, EN 61439-1 & 2

Omschrijving

m Eenpolige of vierpolige verdeler die kan worden geinstalleerd op een standaard
DIN-rail of op een basisplaat.

m Compatibel met borden van de gamma’s Prisma G en P, Pragma en Mini Pragma.
m De aansluiting van de aankomst en vertrekken gebeurt op schroefklemmen waarin
stijve of soepele kabels met draadbusjes passen.

m Optioneel: bijkomende nulrail voor vierpolige verdeler.

geoarpepeedd

Voordelen

m Vereenvoudigde voeding van de groepsautomaten

m Eenvoudige faseverdeling.

m Eenvoudige en comfortabele bekabeling dankzij goede toegankelijkheid.

B Zichtbaarheid van de bekabeling.

m Isolatie tussen de fasen.

m De eenpolige verdelers kunnen worden samengebouwd en gebrugd, dankzij het
tweede ingangsgat voor parallelschakeling.

Verdelers met schroeven

Aantal polen 1P
Kaliber 125A 160 A 250 A 100 A
Totaal aantal aansluitingen | 10 13 14 4x7
Capaciteit van de klemmen
Diameter 2x@9,5mm 2x@12mm 1x@153mm 2x@7,5mm
2x@7,5mm 3x@7,5mm 1x@ 10 mm 5x@5,5mm
6x@58mm 8x@5,8mm 4x@6mm -
- - 8x@7,5mm -
Toelaatbare toegekende 25 kA 36 kA 60 KA 24 KA
piekstroom (Ipk)
Toelaatbare toegekende 42kAeff/1s 8,4kAeff/1s 14,4 kA eff/1s 3kAeff/1s
korte-duurstroom (lcw)
Breedte 1,5 2 2,5 4
aantal mod. van 18 mm)
Afmetingen (H x B x D) 85x27x50,5 85x36x50,5 85x45x50.5 100x71x50.5
Gewicht (g) 125 163 239 210
Nulleiderstrip (optie) - - - LGYN1007
Referenties LGY112510 LGY116013 LGY125014 LGY410028
B-50 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Functioneel systeem Prisma: Linergy DS

Linergy DS - Verdelers met schroefverbinding

Technische karakteristieken

Gemeenschappelijke karakteristieken
Volgens de normen EN 60947-7-1 en EN 61439-1 & 2

Toegekende isolatiespanning (Ui) 500 VWS

Gebruiksspanning (Ue) 230 VWS (Ph/N)
440V WS (Ph/Ph)

Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 8 kV

Kortsluitvastheid Tot het uitschakelvermogen van de

vertrekautomaten van Schneider Electric,
zelfs in geval van cascadeschakeling

Netfrequentie 50/60 Hz
Vervuilingsgraad 3
Overspanningscategorie I

Aanvullende karakteristieken

Op de referenties LGY412560 en LGY416048.

De bekabeling van de aankomst wordt vergemakkelijkt door Referentietemperatuur 40°C
de aanwezigheid van zijdelingse klemmen. Gebruikstemperatuur -25°Ctot55°C
Diélektrische houdspanning (EN 60947-1) 2500 VWS

Nulleiderstrip
ee .'i e l_i.o_l‘.iv"_;i' . -_u-;ln--:n_i;;i- ';" .
125A 160 A 100 A 125A
4x12 4x15 4x12 7 12 15
1x@9mm 1x@9.5mm 1x@12mm 2x@7,5mm 1xd9mm 1x@9,5mm
7TXD7,5mm 3x@8,5mm 3x@9mm 5x@55mm 7TXD7,5mm 3x@8,5mm
4x@6,5mm 11x36,5mm 8XxQD7,5mm - 4x36,5mm 11x26,5mm
26 kA 28 kA 36 kA - - -
4,2kAeff/1s 42kAeff/1s 8,4 kAeff/1s - - -
7 10 9 3,5 7 8,5
100 x 126 x 50,5 100 x 162 x 50,5 100x 174 x50,5 20x70x 35 20x 125x 35 20x 155x 35
390 559 567 63 111 149
LGYN12512 LGYN12515 LGYN12512 - - -
LGY412548 LGY412560 LGY416048 LGYN1007 LGYN12512 LGYN12515
Klemkarakteristieken
Type Schroeven PZ2
Diameter @5,5mm 5,8 mm @6 mm @6,5mm @7,5mm 8,5mm @9 mm @9,5mm
Doorsnede Stijve kabel 1,5tot 16 mm? | 1,5tot 16 mm? | 1,5tot 16 mm? | 1,5 tot 16 mm? 2,5tot 25 mm? | 6 tot 35 mm? 10tot35mm? | 10 tot 35 mm?
Doorsnede Soepele 1,56tot 10 mm? | 1,5tot 10 mm? | 1,5tot 10 mm? | 1,5 tot 10 mm? 1,56tot 16 mm? | 4 tot 25 mm? 4 tot 25 mm? 6 tot 35 mm?
kabel of met
draadbusje
Aandraaimoment 2N.m 2N.m 2N.m 2N.m 2N.m 2N.m 2,5N.m 2,5N.m
Type Schroeven He
Diameter @9,5mm @10 mm @12 mm @ 15,3 mm
Doorsnede Stijve kabel 10tot35mm? | 1,5tot 50 mm? | 25 tot 70 mm? 35 tot 120 mm?
g<15mm
Doorsnede Soepele 6 tot 35 mm? 1,5tot 35 mm? | 16 tot 50 mm? 25 tot 95 mm?
kabel of met
draadbusje
Aandraaimoment 8N.m 4N.m 1P:9N.m 4P :5N.m 14 N.m
www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'érgleic!e_r B-51
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Functioneel systeem Prisma: Linergy FM

Verdelers |

Aantal polen

Linergy FM - Rijverdelers

Omschrijving

m Verdeling op rijen modulaire apparaten.
m De verdeler wordt over het algemeen gevoed door railstellen in de kasten.

m Eenvoudige fasecorrectie.

m Combinatie van apparaten en functies in eenzelfde rij.
m Installatie > 160 A: vastgeklikt op de achterkant van een modulaire rail of
vastgeschroefd op een volle of geperforeerde basisplaat.

63 A 80A
Nominale piekstroom (Ipk) 15 kA 15 kA
Voorwaardelijke nominale (Iec) Het opgedreven onderbrekingsvermogen in filiatie in geval van koppeling van vermogenschakelaars blijft
kortsluitstroom van een geheel behouden. De meest ernstige gevallen werden getest.
De karakteristieken komen perfect overeen met de verbonden apparaten.
De vermogens- en lastschakelaars behouden hun temperatuurdeklasseringscurves en al hun prestaties.
Isolatiespanning (Ui) 500 VWS 500 VWS
Nominale spanning (Ue) 440V WS 440V WS
Toegekende stoothoudspanning (Uimp) |6kV 6 kV
Maximale stroom (Imax) |- -
Toegekende werkfrequentie 50/60 Hz
Beveiligingsniveau IPxxB 1P20

Voeding aan klemmen stroomopwaarts

Kooiklemmen voor kabels tot 25 mm?

Kooiklemmen voor soepele 6 tot 50 mm? of stijve
kabels 10 tot 35 mm?

Totale aansluitcapaciteit, klemmen
stroomafwaarts

Veerklemmen:
4 voor iedere fase (2 x 1tot4 mm? + 2 x 1 tot 6 mm?)
8 voor de nulleider (4 x 1tot4 mm?2 + 4 x 1 tot 6 mm2)

Veerklemmen voor soepele kabels zonder draadbusje
of voor stijve kabels:

6 voor iedere fase (1 tot 6 mm?)

18 voor de nulleider (1 tot 6 mm?)

Breedte

24 stappen van 9 mm,
12 modules van 18 mm

48 stappen van 9 mm,
24 modules van 18 mm

Samenstelling

Voorgestripte koperen verbindingen (L=100 mm)
10 van 4 mm? + 6 van 6 mm?

Referenties

04008

Voorgestripte koperen verbindingen
(L=105mm) 6 mm?
(12 blauwe + 12 zwarte)

04000

Installatie

B-52 Life Is On

Schneider

gEIectric

Vastgeklikt op de achterkant van een modulaire rail, of
vastgeschroefd.

Vastgeklikt op de achterkant van een modulaire rail, of
vastgeschroefd.

Montage mogelijk in de kastjes Pragma Evolution en
Prisma Pack 160.

www.schneider-electric.be



Functioneel systeem Prisma: Linergy FM

160 A
27 kA

200 A
25 kA

200 A

200 A

25 kA

30 kA

Het opgedreven onderbrekingsvermogen in filiatie in geval van koppeling van vermogenschakelaars blijft behouden.

750 VWS 750 VWS 750 VWS

690 VWS 690 VWS 690 VWS

8 KkV 8 kV 8 kV

50 A voor uitgang kabel van 10 mm?/63 A voor uitgang van 2 kabels van 10 mm?
50/60 Hz

IPxxB

Rechtstreeks op aansluitvlak via kabel van 50 mm? met opgeperste kabelschoen of soepele rail van 20 x 3
Vanaf geisoleerde railstellen Linergy BW in kast met verbinding ref. 04021
Vanaf railstellen in koker Linergy BS met verbinding ref. 04024
Vanaf railstellen aan rugwand Linergy BS met verbinding ref. 04029

6 aansluitpunten voor iedere
fase (10 mm?)

9 aansluitpunten voor de
nulleider (10 mm?)

12 aansluitpunten voor de fase
en nulleider (10 mm?)

18 aansluitpunten voor de nulle

12 aansluitpunten voor iedere fase (10 mm?)

ider (10 mm?)

24 stappen van 9 mm
12 modules van 18 mm

48 stappen van 9 mm
24 modules van 18 mm

04018

2 zakjes van 12 voorgestripte koperen verbindingen 10 mm?(L=100 mm)
Beschermingskapjes voor de aansluitvlakken van de voeding (IPxxB)
Schroeven voor de aansluitviakken van de voeding

|04012

|04013

|04014

Verbindingen met de verdeler

Verbinding 4P 200 A
(geleverd met schroeven)

(geleverd met schroeven)

Verbinding 4P 200 A
(geleverd met schroeven)

Verbinding 4P 160 A voor Linergy
FM 1/2 rij

Maakt voeding mogelijk via

Railset Linergy BW

Referenties

04021

Reserveonderdelen
N

160/200 A
01202

Referenties

www.schneider-electric.be

4 kappen voor aansluitvlakken Linergy FM

Railstellen in koker Linergy BS

04024

Railstellen aan rugwand
Linergy BS

04029

Life Is On

Apparatuur

04030
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Modulaire apparatuur: Automaten

@ Automaten 3000
CEREL

Beveiliging van stroomkringen tegen:
m overbelasting van de kabels
m kortsluitingen

Referenties

Type Breedte Gebruiksspanning Kaliber Ref.
Aantal polen Mod. van (VAC) (A) C-curve
18 mm
2P 2 400 2 R9F64202
£ *3 4 R9F64204
6 R9F64206
jﬁ 10 RIF64210
2 14 16 R9F64216
20 RI9F64220
25 R9F64225
32 R9F64232
40 R9F64240
3P 3 400 6 R9F64306
£ *3 f 10 R9F64310
16 R9F64316
jﬁ\ 20 ROF64320
2 14 16 25 R9F64325
32 R9F64332
40 R9F64340
4P 4 400 6 R9F64406
113 |5 |7 10 RIF64410
R RR E RoFo4dTs
WW\\ 20 ROF64420
2 14 16 18 25 R9F64425
32 R9F64432
40 R9F64440

Karakteristieken

m onderbrekingsvermogen: 3000 A

| aansluiting:

O koperen kabel

O stijf: 25 mm? max.

O soepel: 16 mm? max.

O vork-aansluitrail (onderaan het apparaat).
m keurmerk

o CEBEC

m conform met normen

o IEC/EN 60898-1

C-2 Life Is On Scl&nﬂeidﬁr www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Differentieelschakelaars

Differentieelschakelaars Type A
CEBEL

Hoge gevoeligheid (10 / 30 mA)

Bescherming tegen elektrische schokken door rechtstreekse aanraking.
Te gebruiken aan het hoofd van meerdere vertrekken:

W aanbevolen voor alle stopcontacten

m verplicht voor alle voorzieningen in de badkamer, buiten...

Gemiddelde gevoeligheid (300 mA)

Beveiliging tegen:

m brand ten gevolge van een isolatiefout

m de elektrische schokken door onrechtstreekse aanraking

m verplicht te gebruiken in woningen aan de aankomst van het hoofdbord.

m gevoeligheid 300 mA S (selectief): in geval van uitschakeling van een
hooggevoelige differentieelschakelaars stroomafwaarts, blijft de voeding
aanwezig in de andere kringen.

Type Breedte Gebruiksspanning  Gevoeligheid Kaliber Ref.
- Aantal polen Mod. van (V AC) (mA) (A) C-curve
18 mm
2P 2 230 10 25 R9R10225
30 40 R9R01240
30 63 R9R01263
300 40 R9R04240
300 63 R9R04263
300s 40 R9R05240
= 300s 63 R9R05263
j- 4P 4 400 30 40 R9R01440
- 30 63 R9R01463
L 300 40 R9R04440
S 300 63 R9R04463
300s 40 R9R05440
300s 63 R9R05463

Karakteristieken

m geleverd met verzegelbare schroefafdekkappen. Toebehoren: 4-polige
afbreekbare schroefafdekkappen (10 stuks), ook te gebruiken bij 2-polige
differentieelschakelaars.(Ref.. ROA98140).

| Type A: gevoelig voor verliesstromen van het type sinusoidale wisselstromen en

gepulseerde gelijkstromen

m aansluiting:

O koperen kabel

O stijf: 35 mm? max.

O soepel: 25 mm? max.

O vork-aansluitrail (onderaan het apparaat).

m keurmerk

o CEBEC

m conform met normen

o IEC/EN 61008-1

m conform aan de thermische begrenzing van 22,5 kA?s - 3000 A

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'érgleic!e_r C-3



Modulaire apparatuur: Differentieelschakelaars

IEC/EN 61008, VDE 0664

Functie

Type B [Jn ][ = |

De differentieelschakelaars ID Type B verzekeren:

m De specifieke beveiliging van driefaseninstallaties en van personen bij
aanwezigheid van gelijk foutstromen op het net veroorzaakt door:

O driefasenregelaars en -snelheidsregelaars, driefasenomvormers
en -batterijladers, driefasennoodvoedingen.
Ze zijn bedoeld voor toepassingen met driefasenvoeding, waarbij materiaal van
klasse | geinstalleerd stroomafwaarts van de ID mogelijk gelijkstroomfoutstromen
produceert (zuivere gelijkstroomfout)[ ][ = |.

m De beveiliging tegen foutstromen:
O differentieelschakelaars voor wisselstroom met sinusvormige golven | ~~ | (type AC)
o differentieelschakelaars voor pulsgelijkstroom (type A).

m Bescherming van personen tegen elektrische schokken door direct en indirect
contact (€ 30 mA).

m Bescherming van installaties tegen isolatiestoringen (= 100 mA).

m Bediening en scheiding van elektrische circuits onder belasting, reeds beveiligd
tegen overbelastingen en kortsluitingen.

Referenties

Differentieelschakelaars ID 25...125 A Type B

Type B [=] Breedte in mod.
van 18 mm
4P Gevoeligheid |30 mA  |300 mA |300 mA [S]| 500 mA
Nominale  25A 16750 |16751 |- - 4
i I S stroom 40A 16752 | 16753 |16754 | 16755
63 A 16756 | 16757 |16758 16759
80 A 16760 | 16761 16762 -
125A 16763 |16764 |16765 16766
Gebruiksfrequentie 50 Hz

Hulpelement

Type Breedte in mod.
van 18 mm
OFsp-contact Contact Tension
22 14 1A 230V DC (DC13) | 16940 0,5
12 |
___\_'\_4 6A 230V AC (AC15)
2T 4

Aantal polen

Type
4P 16939

Schroefdopjes (set van 10 stuks) stroomopwaarts / stroomafwaarts

Lifels ®n Sdénleider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Differentieelschakelaars

Karakteristieken
Elektrische karakteristieken
Gebruiksspanning (Ue) 230/400VAC, +10 %, -15 %
Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 4kV
Toegekend 25/40 A 500 A minimaal
differenticel 63/80 A 800 A minimaal
inschakel- en
onderbrekingsver-  125A 1250 A minimaal
mogen (Im = |Am)
volgens I[EC 61008
Immuniteit voor storingen Beveiligd tegen ongewenste uitschakelingen te
wijten aan blikseminslagen, bediening van
apparatuur op het net
Geen uitschakeling in | Direct werkend: 250 A
reactie op een . A
stroomgolf van Selectief [S]: 3 kA
(8/20 ps)
Uitschakeltijd: 1An : <300 ms
5lAn:<40ms
Toegewezen 25/40 A 10000 Amet FU 80 A gG
conditionele 63A 70000 A met FU 100 A gG
kortsluitstroom
80/125A 10 000 AmetFU 125 AgG
Duurzaamheid (O-G)
Elektrisch > 2000 cycli
Mechanisch > 5000 cycli
Andere karakteristieken
Beschermingsgraad P40 aan voorzijde:
P20 bij de klemmen
IP40 met schroefdopjes
Vervuilingsgraad 3
Isolatieklasse Klasse 2 aan de voorzijde
Bedrijfstemperatuur -25°Ctot +40°C
Opslagtemperatuur -40 °C tot +60 °C
Tropenvastheid Uitvoering 2 (relatieve luchtvochtigheid van
95 % bij 55 °C)
Hoogte Geen declassering tot 2000 m

Aansluiting
m Met kooiklemmen voor:

Kaliber Aandraaikoppel Koperen kabels

Stijf Soepel of met
uiteinde
25...125A 3N.m 1x1,5tot 50 mm? 1x1,5tot 50 mm?
2x1,5tot 16 mm? 2x1,5tot 16 mm?
- 0,8N.m 0,5tot 1,5 mm? 0,5tot 1,5 mm?
www.schneider-electric.be Lifels ®n | Schneider C-5
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Modulaire apparatuur: Differentieelautomaten

C-6

Life Is On

Schneider

Differentieelautomaten Type A

Functie

Beveiliging tegen:

m overbelasting van de kabels
m Kortsluitingen van de kabels
| beveiliging van personen

Referenties

Type Breedte  Gebruiks- Gevoeligheid Kaliber Ref.
spanning
Aantal polen Mod.van (VAC) (mA) (A) C-curve
18 mm

1P +N 2 230 30 6 R9D32206
J-N *1 10 R9D32210
,,,,,,, m 16 R9D32216
20 R9D32220
N |2 25 R9D32225
32 R9D32232

Karakteristieken

m onderbrekingsvermogen: 4500 A

m aansluiting:

O koperen kabel

O stijf: 25 mm? max.

O soepel: 16 mm? max.

O vork-aansluitrail (onderaan het apparaat).
m keurmerk

o CEBEC

m conform met normen

o I[EC/EN 61009

www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Overspanningsbegrenzers

Overspanningsbegrenzers Quick PF

Functie

m beschermt elektronische apparaten tegen vernieling door onrechtstreekse
blikseminslag.

m geintegreerde ontkoppelingsschakelaar.

m wordt geinstalleerd aan de aankomst van het hoofdbord tussen de actieve
geleiders (fasen, nulleider) en de aarding.

W aanbevolen in gebouwen:

O gevoed door luchtleidingen

0O beschermd door een bliksemafleider in combinatie met een Type 1
overspanningsbegrenzer.

Referenties

Type Breedte Gebruiksspanning Ref.
Aantal Mod. van (VAC) C-curve
polen 18 mm

1P+N 2 230 R9L16610
3P+N 5 400 RIL16710

Karakteristieken

m beveiligingsniveau (Up): 1500 V

m maximale ontladingsstroom: 10 kA (8/20 ps)

m aansluiting op de bijgeleverde aardingsklem: geintegreerde kabel + aan te
spannen draadbusje (meegeleverd).

m aansluiting aan de fasen en de nulleider:

O éénfasig: geintegreerde aansluitrail, compatibel met andere Resi9-apparatuur

O driefasig: koperen kabels met een max. 16 mm?

m keurmerk

o NF

m conform met normen

0 EN61643-11 - Type 2

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleider C-7
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Modulaire apparatuur: Overspanningsbegrenzers

Overspanningsbegrenzers met vervangbare patronen
Type 2 of 3

Het gamma iPRD overspanningsbegrenzers met meerdere polen is

geschikt voor volgende aardleidingsschema’s: TT.

De overspanningsbegrenzers van Type 2 zijn getest met een stroomgolf met de vorm
8/20 ps. De overspanningsbegrenzers van Type 3 zijn getest met een combinatie van
stroomgolven van1,2/50 ps en 8/20 pys.

Elke overspanningsbegrenzer is bestemd voor een specifieke toepassing:

m hoofdbeveiliging (Type 2):

O de overspanningsbegrenzer iPRD40(r) wordt aanbevolen bij een hoog risiconiveau

O de overspanningsbegrenzer iPRD20 wordt aanbevolen bij een gemiddeld

risiconiveau

m fijnbeveiliging (Type 2 of 3):

O de overspanningsbegrenzer iPRD8 zorgt voor fijne beveiliging van de te
beschermen verbruikers en wordt in cascade geschakeld met de
hoofdbeveiliging. Deze overspanningsbegrenzer is nodig in de buurt van de
gebruikers die moeten worden beschermd wanneer deze zich op meer dan 30 m
afstand van de hoofdbeveiliging bevinden.

S Referenties
-2 . 2 Maximale Type beveiliging Net
~ ontladingsstroom
i | Sty . N L1 L2 L3 L1 L2 L3
- e (Imax) / Nominale .
ontladingsstroom (In) q r q ,
o
ol e |0 B\
b o N 2Ly

Hoofdbevei- Fijne beveiliging | 1P+N 3P+N 3P
liging (Type 2 of 3)
40 kA /15 kA
A9L40500
A9L40300
A9L40600
R 20 kA /5kA
.92 0.9 % A9L20500
L == n":_‘__'_‘u;_u A9L20300
m ol = il = A9L20600
I 8KA/2.5kA
IR NN M, == A9L08500
. \n# A9L08300
) A9L08600

Samenbouw overspanningsbegrenzer/automaat

Type overspanningbegrenzer Samengebouwde automaat
iPRD40 Curve C40A
iPRD20 Curve C20A
iPRD8 Curve C10A
C-8 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Overspanningsbegrenzers

L+ N+ LN L+ N+ LIN
iPRD40
T iPRD40 1P+N 2 - <15 <15 230 - 260 340
TT 3x220 iPRD40 3P 4 <15 - - 340 - -
- 230/400
T iPRD40 3P+N - <15 <15 - 260 340
iPRD20
T iPRD20 1P+N 2 - <15 <11 230 - 260 340
TT 3x220 iPRD20 3P 4 <11 - - 340 - -
- 230/400
T iPRD20 3P+N - <15 <1,1 - 260 340
iPRD8 Type 2/ Type 3
T iPRD8 1P+N 2 - <15/y1,2 |s14/y11 230 - 260 340
TT 3x220 iPRD8 3P 4 <1/y1.1 - - 340 - -
T iPRD8 3P+N - <15/y1,2 |s14/y11 2301400 - 260 340
*CM: common mode (tussen fase en aarde en tussen neutraal/ aarde). * DM: differentieelmode (tussen fase en nulleider).
www.schneider-electric.be Lifels ®n | Schneider C-9
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Modulaire apparatuur: Overspanningsbegrenzers

Overspanningsbegrenzers met vervangbare patronen

Type 2 of 3

Technische karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken

Werkingsfrequentie 50/60 Hz
Gebruiksspanning (Ue) 230/400 VAC
Gebruiksspanning bij permanent gebruik (Ic) <1mA
Reactietijd <25ns
Signalering einde levensduur: door groen in bedrijf

mechanische statusindicator groen/rood  rood

einde levensduur

Signalering op afstand einde levensduur:

door sluitcontact NO, door
openingscontact NF, 250V /0,25 A

Bedrijfstemperatuur

-25°Ctot +60 °C

Type aansluitklemmen

kooiklemmen, 2,5 tot 35 mm?

Normen IEC 61643-1 en EN 61643-11 Type 2
Aansluiting
Type Aandraai- Koperen kabels
moment Stijf Soepel of met draadhuls

iPF8/20 F/N 1,2N.m 16 mm? max. 10 mm? max.

L 2N.m 25 mm? max. 16 mm? max.
iPF40/65 F/N 2N.m 25 mm? max. 16 mm? max.

L 3,5N.m 50 mm? max. 35 mm? max.

C-10 Lifels ®n SclénEeider
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Modulaire apparatuur: Overspanningsbegrenzers

Referenties

40 15

40 15

1,6

| ITL

3,9

Overspanningsbegrenzers Type 2 met vervangbare
patronen voor fotovoltaische panelen

IEC 61643-1
EN 61643-11 Type 2

De overspanningsbegrenzers iPRD-DC zijn bestemd voor de beveiliging tegen
overspanningen door blikseminslag: aan de ingang “gelijkstroom” van de omvormer
van de fotovoltaische panelen.

Ze dienen geplaatst te worden in een elektrisch bord in het gebouw.
Als dit bord zich buiten bevindt, moet het bord waterdicht zijn.

De overspanningsbegrenzers iPRD-DC met vervangbare maken een snelle
vervanging van de beschadigde patronen mogelijk.
Ze geven de volgende melding op afstand: “patroon te vervangen”.

1,6 2,8 600 600 840 3 A9L40271

3,9 3,9 1000 1000 1000 3 A9L40281

(1) Ucpv = 1.2 x Uoc stc (Uoc stc : maximumspanning bij open fotovoltaische omvormer “opgegeven door de fabrikant van de fotovoltaische modules”)

Syt
o Scpppeder
o i Y
-
i n
_r___'-_]_. P

www.schneider-electric.be

Type Vervangingspatronen voor Ref.
C 40-600PV iPRD40r 600 DC A9L40172
C 40-1000PV iPRD40r 1000 DC A9L40182

Lifels O®n Scl&nleide_r C-11
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Modulaire apparatuur: Overspanningsbegrenzers

Overspanningsbegrenzers Type 2 met vervangbare
patronen voor fotovoltaische panelen

Aansluiting

Type Aandraaimoment Koperen kabels
Stijf Soepel of met draadhuls
iPRD-DC 2N.m 2,5 tot 25 mm? 2,5 tot 16 mm?

Afhankelijk van de afstand tussen het deel “aggregaat” en het deel “omzetting”, kan
het nodig zijn om 2 overspanningsbegrenzers te plaatsen, of meer, om de
beveiliging van elk van de 2 delen te verzekeren.

Aggregaat

I

-l

d3

ds10m - | |. liprDDC

Aggregaat Omzetting

d1 +d2 <50 cm
ﬁ!§>4mm2 d1+d3<50cm
d2 +d3 <50 cm

d>10m

- |- |- | iPRD-DC
\ @

Omzetting

C-12 Lifels ®n Sdér}?idter www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Overspanningsbegrenzers

Overspanningsbegrenzers Type 2 met vervangbare
patronen voor fotovoltaische panelen

Technische karakteristieken

pIN Belangrijkste karakteristieken
35 mm Soort net geisoleerde gelijkstroom
Reactietijd <25ns
Kortsluitvastheid (Ig.,) 30A
Klikken op DIN rail van 35 mm. Overspanningbegrenzer type Type 2
Wijze van signalering einde levensduur: open kring door ingebouwde
thermische scheidingsschakelaar
Aanvullende karakteristieken
Beschermingsgraad enkel apparaat P20
(IEC 60529) apparaat in modulaire | IP40
kast
schokken IKO3
, Signalering einde levensduur  door de patronen wit in bedrijf
0.--360 rood einde levensduur
Inbouwpositie onverschillig. door contact signaaloverdracht NO, NF 250 VAC /0,25 A
Bedrijfstemperatuur -25°Ctot +60 °C
Opslagtemperatuur -40 °C tot +85 °C
|P20 |P40 Tropenvastheid (IEC 60068-1) uitvoering 2“(relatieve vochtigheid
van 95 % bij 55 °C)

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r C-13
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Modulaire apparatuur: Overspanningsbegrenzers

Overspanningsbegrenzers iPRC, iPRI

Beveiliging voor een analoge telefoonlijn: de overspanningsbegrenzer iPRC in
seriemontage bekabeld aan het begin van privé installaties, beschermt de telefoons,
PABX, modems (ADSL inbegrepen) ...

Beveiliging voor 2 laagspanningslijnen zonder gemeenschappelijk potentiaal of
4 lijnen met gemeenschappelijke referentiepotentiaal: de iPRI beschermt de
“sensor” ingangen van meettoestellen, automaten, gelijkstroomvoedingen tot 53V,
wisselstroom tot 37 V.

De gebruikte stroom mag niet hoger zijn dan 300 mA.

ouT ouT
- J— 8 12 2 6 8 12 10 4
(e} (e} L'10 11O OL2 QL2 o O
(rr. T, 1 NA
—_— i 1 N VIN
N 1
|z N D1
VN
= e §§ i
1 N
N T |z D1
VN

hv4

I

e LT

O O O 10 110 OL2 OL2 O O
7 1 3 1 5 7 1 9 3
IN + IN +
Lijn L1 Bekabeling 7-8 Lijn L1 Bekabeling 5-6
Lijn L2 Bekabeling 11-12 Lijn L2 Bekabeling 11-12
- - Lijn L1 Bekabeling 1-2
— - LijnL'2 Bekabeling 7-8
L Bekabeling 3 L Bekabeling 3-4-9-10
IN Kant van de lijn IN Kant van de lijn
ouT Beveiligde kant ouT Beveiligde kant

Overspanningsbegrenzers

Netspanning (Un) <130 VAC 48V CC
Analoog telefoonnet n -
Telefoontransmitters L] -

Digitaal telefoonnet - ]
Automatische netwerken - L]
Voeding verbruikers TBT (12...48 V) — n
Compatibiliteit xDSL ] -
Ref. A9L16337 A9L16339
Breedte in modules van 18 mm 1 1

Schema’s

{7 IN ouT 8
= " iPRC " ‘ ‘
== =

L ETIN ouT 2 &L

P L2 L7 . 8 A L2 2
i—E. =1, PRI T
1 c 1o 10] c

Detectoren 3 ) 4
van positie _|

Analoge
captoren Y
C-14 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Overspanningsbegrenzers

IN
2 m“‘[

Klikken op DIN rail van 35 mm.

Zowel horizontaal als verticaal
te monteren

IP20
IK0S

www.schneider-electric.be

IP40
IKO5

Overspanningsbegrenzers iPRC, iPRI

Technische karakteristieken

Aantal beveiligde lijnen 2 2

Proefcategorie IEC/VDE C1,C2,C3,D1,B2 C1,C2,C3,D1,B2
Maximale permanent spanning (Uc) 180V CC, 130 VAC 53V CC,37VAC
Spanningsbeperking (Up) 300V 70V

Nominale ontladingsstroom (8/20) (In) 10 KA 10 kKA

Maximale ontladingsstroom (8/20) (Imax) 18 kKA 10 kA

Reactietijd <500ns <1ns

Nominale impulsspanning 100 A 70A

Toegekende stroom (1) 450 mA (tot 45 °C) 300 mA (tot 45 °C)
Serieweerstand 22Q 470

Melding einde levensduur

verlies van toon

verlies van transmissie

Beschermingsgraad enkel apparaat P20 P20

apparaat in IP40 P40

modulaire kast

IK 05 05
Bedrijfstemperatuur -26°Ctot+60 °C -25°Ctot +60 °C
Opslagtemperatuur -40°Ctot+85°C -40°Ctot+85°C

Aansluiting

Zonder toebehoren

Soepel of met
draadhuls

U

0,8 N.m

0,2 tot 4 mm? 0,2tot 2,5 mm?

Lifels On | Schneider C-15
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Modulaire apparatuur: Aansluitrails

Aansluitrails

PPTTTTTAEER

m vork-aansluitrails
m verdeling elektrische stroom
m snelle montage en uitbouw van de aangesloten apparaten.

Type Aantal modules Ref.
Vorkaansluitrails Mod. van Resi9
horizontaal 18 mm
63 A 2P 12 R9XFH212
18 R9XFH218
57 R9XFH257
3P 12 R9XFH312
18 R9XFH318
57 R9XFH357
4P 12 R9XFH412
18 R9XFH418
57 R9XFH457
Horizontale vorkaansluitrails driefasig/monofasig (NL1L2L3-NL1-NL2-NL3)
63 A 4P 18 R9XFH518G
Horizontale vorkaansluitrails driefasig (N L1-N L2 - N L3)
63 A 4P 18 R9XFH518
57 R9XFH557
Toebehoren  Type  Ref
Setvan 10 eindstukjes 2P R9XE210
3P R9XE310
4P R9XE410
Set van 20 isolatiedopjes aansluitpen R9XT20
Asafstand tussen 2 rijen Ref.
Aansluitrail vertikaal
80A 150 mm - 14911
125 mm - 14910
C-16 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Contactoren

Contactoren iCT
EN 61095, IEC 1095

Van de iCT-contactoren bestaan twee versies:
B contactoren zonder handbediening.
B contactoren met handbediening.

oY Contaciorn

000 0 000000000000 0000000000000000000000000,

(iCTZP \ 2 "é:,;_ ‘;‘!_
o P e "ole "ew
.I . ' PN e — —
D — - B B
A - Il E‘:I:‘ T

Eliminatie van
interferenties via

Signalering iACTs
m Met dit hulpelement

Dubbele besturing
viaiACTc

met handmatige bediening

iCT 4P . :
. wordit de ‘apen of iACTp m Laattoe omeen
] _A e gesloten' stand van de m Dithulpelementiseen  Contactorinde
A TR, Stoostirdatce | oSk ebestoen
Yy gesig overspanningen op de of houd- of
] el m— stuurstroomkring impulsbesturingsorders
N = begrenst met elkaar te combineren
! == iATEt-vertraging
i !__,‘.___ m Vertragingshulpelement voor iCT en iTL.
3 m Iy ¥ngn Afhankelijk van de bekabeling zijn 5 soorten vertraging mogelijk:
\Cmmm— C®® o ooriTL
zonder handmatige bediening ' == o 4vooriCT
m De iCT-contactoren kunnen - @ Functievantype A: Functie van type C:
worden gebruikt voor de @  sluitingsvertraging openingsvertraging

bediening op afstand van
toepassingen op AC-netten:
o verlichting, verwarming,
ventilatie, rolluiken, sanitair
warm water

O mechanische
verluchtingssystemen enz...
O ontlasting van niet-

prioritaire kringen

1
000 0 0000000000000 000000000000000000000000000O0C,

J

kI\ Contactoren

o

Vertraagt het tijdstip waarop de
contactor wordt ingeschakeld

Functie van type B: vertraging

m Veroorzaakt de bekrachtiging
van de contactor door het sluiten
van een drukknop

m De vertraging begint vanaf het
moment dat de
besturingscontacten gesloten zijn

m Veroorzaakt de bekrachtiging van de
contactor door het sluiten van een
drukknop

m De vertraging begint vanaf het
moment dat de besturingscontacten
open zijn

Functie van type H:

vaste werkingsduur
m De contactor werkt vanaf de

bekrachtiging gedurende een vooraf
bepaalde duur

©00000000000000000000000000000000000000000000°

©0000000000000000000000000000000000000000°

A Hulpelementen contactoren

o
Keuze van contactoren 50 Hz
Type Contactor Contactoren met handbediening
Kaliber A 16 |20 |25 40 16 |25 |40
Hulpelementen Contactoren die met hulpelementen kunnen worden
uitgerust
iACTs- Ja Ja Ja Ja
signalisatiehulpelement
iACTp-beveiligings- Doorgele |Neen Neen Ja Ja Ja
hulpelement clips
iACTc- en iATEt-bestu-  Door gele Neen Neen Ja Neen Ja
ringshulp-elementen clips

www.schneider-electric.be

C-17

Lifels®n | Schneider
LEI

Electric



Modulaire apparatuur: Contactoren

Contactoren iCT

Gele clip m Geisoleerde aansluitkliemmen IP20
m Eenvoudig klikmontagesysteem

waarmee de hulpelementen ﬁ\

gemakkelijk kunnen worden
gecombineerd en waarmee een
steviger geheel ontstaat

m Voor elektrische en mechanische
verbindingen

m Lager geluid

m Grote ruimte voor
markering van de
stroomkringen

m Mechanische indicatie
o van de stand van de

\‘ contacten

m Compatibel met het geheel van het Acti 9 en
Resi9-aanbod en met alle types verlichting

m De contactoren met handbediening beschikken
op de voorzijde over een keuzeschakelaar met

4 standen:

O automatische werkingswijze

o forceren tijdelijk ON

o forceren permanent ON: hiermee kan de
contactor tijdens de onderhoudsinterventies aan de
installatie in de ON-stand worden vergrendeld

O stop

C-18 Lifels ®n Sdérgleidte,r www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Contactoren

Contactoren iCT zonder handbediening

iCTeontactoren

Type Breedte in mod.
van 18 mm

(F

25A |8,5A |230...240 1NO A9C20731 |1

___,.,
L]

B—D—z

NS

256A |85A |24 2NO A9C20132 |1
230...240 2NO A9C20732 |1
230...240 2NC A9C20736 |1
40A  |16A  ]220..240 2NO A9C20842 |2

b A1 j. j 25A |85A |220...240 3NO A9C20833 |2
v - 40A [15A [220...240 3NO A9C20843 |3
PR T .y

e R

1 £ A2 2 4 6

n‘ -

' AP

. 8 A1 R1 R3 R5 R7 25A |85A |24 4 NO A9C20134 |2

' — 220..240 4NO A9C20834 |2

Nanaaa 24 4NC A9C20137 |2

A2 R2 R4 R6 R8 220...240 4NC A9C20837 |2

w

w

I 40A [15A  [220..240 4NO A9C20844
_\__\__ I 220...240 4NC A9C20847
A2

www.schneider-electric.be Lifels O®n Sclénleider C-19
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Modulaire apparatuur: Contactoren

C-20

Life Is On

Contactoren iCT met handbediening

iCT-contactormethandbediening

Type

Breedte in mod.
van 18 mm

Al 1 3

e _i_]

A1 Rl R3 R5 R7

| N
~@" e
auto ——-_.,,_ —a

A2 R2 R4 R6 R8

25A 85A 24 2NO A9C21132 | 1
24 2NC A9C21136 | 1
230...240 2NO A9C21732 | 1
40A 15A 24 2NO A9C21142 | 1
220...240 2NO A9C21842 |2
25A 85A 220...240 3NO A9C21833 |2
40A 15A 220...240 3NO A9C21843 | 3

25 A 8.5A 24 4NO  |A9C21134 |2
24 4NC  |A9C21137 |2
220...240 4NO  |A9C21834 |2
40A 15A 24 4NO  |A9C21144 |3
24 4NC  |A9C21147 |3
220...240 4NO  |A9C21844 |3

Sdé"ee'gﬁf

www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Contactoren

N
3 m'“[

Klikbevestiging op DIN-rail van 35 mm.

Verticaal + 30°.

IP20

Contactoren iCT

Technische karakteristieken

Vermogenskring
Bedrijfsspanning (Ue) 1R 2P 250V AC
3P 4P 400V AC
Frequentie 50 Hz of 60 Hz
Type belasting zie "Praktische wenken" ref. 32VP369N (in

Duurzaamheid (O-D)

PDF)

Elektrisch 100.000 cycli
Max. aantal schakelingen per dag 100
Aanvullende karakteristieken
Isolatiespanning (Ui) 500V AC
Vervuilingsgraad 2
Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 2,5kV (4 kV voor 12/24/48 V AC)
Beveiligingsgraad Enkel apparaat 1P20
(IEC 60529) Apparaatin IP40

modulaire kast
Bedrijfstemperatuur -5°C tot +60°C
Opslagtemperatuur -40°Ctot +70 °C

Tropenvastheid (IEC 60068-1)

uitvoering 2 (relatieve luchtvochtigheid van
95% bij 55 °C)

Conformiteit met de ZLVS-eisen (Zeer Lage Veiligheidsspanning) voor versies 12/24/48 V AC

De besturing van het product is conform de ZLVS-eisen (Zeer Lage Veiligheidsspanning)

0000, 0col,00
cooolPoo oo

Tussenplaatje ref. A9A27062

www.schneider-electric.be

(1) Als de contactor in een kast wordt gemonteerd waarvan de binnentemperatuur tussen 50°C
en 60°C ligt, moet tussen iedere contactor een tussenplaatje worden gebruikt, ref. A9A27062.

Tussen iedere contactor

Lifels On | Schneider C-21
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Modulaire apparatuur: Contactoren

Contactoren iCT

Montagetoebehoren
6 \Verzegelbare 3R 4P 25A A9A15921
aansluitklemkappen voor op 40/63A  A9A15922
aansluiting bovenaan en
3P 4P 40/63 A A9A15923

onderaan
7 Tussenplaatje van 9 mm A9A27062
A9C15415

8 Geleclips

Hulpelementen

2 iACTs 1NO+1NC A9C15914
1FO A9C15915
2NO A9C15916

3 IACTc 230 VAC A9C18308
24V AC A9C18309

4 iACTp

12..48VAC

A9C15919

48...127TVAC  A9C15918
220..240 VAC  A9C15920

5 IATEt

24..240VAC  A9C15419

C-22
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Modulaire apparatuur: Contactoren

Hulpelementen

Hulpelementen

Signalering

Beveiliging

Sturing

Met hulpcontact open/dicht

2 beveiligingskringen

r e

m Ditelementlaat de signalering toe van de positie
"open" of "dicht" van de vermogenscontacten van de
contactor

m Dithulpelementis een
ontstoringsfilter dat de
overspanningen op de
stuurstroomkring begrenst

.

h

h

XY
@:-
&
e

m Wanneer dit hulpelement met contactoren
is verbonden, laat het de besturing van deze
laatste volgens twee beveltypes toe:

O impulscommando voor lokale bediening
(ingang T)

O continu-commando voor centrale
bediening (ingang X)

O hetlaatste ontvangen commando

heeft voorrang

m Rechts van de iCT-contactor

m Links van de iCT-contactor door
middel van gele clips " of door
draden

m Links van de iCT-contactor
door middel van gele clips "

m HetiACTp-hulpelement beschikt
over twee identieke gescheiden
kringen. Het kan dan ook hetzij met
clips, hetzij via een draadverbinding
met een iCT worden gecombineerd

m Stroomonderbrekingen:

O <1 s:blijftin oorspronkelijke toestand
O z5s:reset

O resetten door manuele ingreep
aaningang Xof T

m Minimale impulsduur: 250 ms

Referenties A9C15914 A9C15915 A9C15916 A9C15918 | A9C15919 |A9C15920 | A9C18308 |A9C18309
Stuurspanning VAC 24...240 48...127 |12...48 220...240 |230...240 24...48
(Ue) VDC _ [24..130 - -

Bedrijfsfrequentie | Hz 50/60 50/60 50/60

Breedte in modules van 0,5 1 1

8 mm

Hulpcontact

(onderbrekingsvermogen)

® Minimum: 10 mA bij 24 V DC/AC —cos ¢ = 1
m Maximum:

O 5ADbij240VAC-cos ¢ =1

o 1Atot130VDC

Aantal contacten 1NO + 1NC 1FO 2NO - -

Bedrijfs- °C -5°Ctot +50 °C

temperatuur

Opslag- °C -40°Ctot+70°C

temperatuur

Verbruik - - Onbelast: 3 VA
Bij het aanzetten @: 2 VA
Bij het houden @: 0,2 VA

(1) Mechanische en elektrische koppeling.
(2) Maximaal verbruik van alle bediende contactoren.

C-24
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Modulaire apparatuur: Contactoren

m Vertragingshulpelement voor iCT en iTL. Afhankelijk van de bekabeling zijn 5 types vertraging mogelijk:

o 1vooriTL
O 4vooriCT
Type A: sluitingsvertraging Type B: vertraging Type C: openingsvertraging Type H: vaste werkingsduur
m \Vertraagt het tijdstip waarop de|m Veroorzaakt de bekrachtiging van de|m Veroorzaakt de bekrachtiging van dem De contactor werkt vanaf de
contactor wordt bekrachtigd contactor door het sluiten van een contactor door het sluiten van een bekrachtiging gedurende een vooraf
drukknop drukknop bepaalde duur
m De vertraging begint vanaf het m De vertraging begint vanaf het
moment dat de besturingscontacten | moment dat de besturingscontacten
dicht zijn open zijn

u U ] u
1 1 1 1
- _ — -
< 0 “ 0 0
A1l 4 A1 A1) 4 AL
icT iCT ' iCT icT
A2l 0 t |A2l 0 t A2l 0 t A2l 0 t
T T »—T—= -« T—>

L ® ¥ ® ® H ® ® H ®
1 AN e 11
-

m Links van de iCT-contactor door middel van gele clips

A9C15419

24...240

24..110
50/60

-20°Ctot+50°C

-40°Ctot +80 °C

Onbelast: 5 VA
Bij het aanzetten®: 3 A
Bij het houden @: 0,2 A

www.schneider-electric.be Life Is On Sclél'gleititer C-25



Modulaire apparatuur: Hoogwaardige contactoren

Contactoren iCT+

EN 60669-2-2

Functie

De hoogwaardige contactoren iCT+ kunnen worden gebruikt voor de
afstandsbediening van toepassingen op AC-netten:

m verlichting, verwarming, ventilatie, rolluiken, sanitair warm water

m mechanische ventilatiesystemen, enz.

m ontlasting van niet-prioritaire kringen.

_ k‘; Referentie
eee ooe ! Type Kaliber Contact Breedte in
- — i 'I | modules van
o . ] 18 mm
I 1P+N standaard
& - o8 N L 20A 1NO A9C15030 |2+1™
A1l 1 3
h - F S
© N - o
1P+N standaard 1P+N met Tussenstuk
manuele
bediening A2 ) 4
00 00 1P+N met manuele bediening
© N L 20A 1NO A9C15031 |2+1
E (= A1l 1 3
iCTH
O
0O [ONG@)

(1) Geleverd met een tussenstuk van 9 mm (ref. AON27062): voor het monteren van de iCT+
naast een automaat, een contactor, een teleruptor, ... om een optimaal gebruik te behouden.

De volgende punten zijn verplicht:
Tussenstuk ref. AON27062 A - bekabeling van de nulleider
- correcte aansluiting van de stuurkringen
"A1: fase", "A2: nulleider"
- gebruik van dezelfde fase voor de aansluiting van het vermogen en

van de bediening.

Werking (contactor met manuele bediening)
Permanente stop Auto Tijdelijke gedwongen werking

|

ider
&r!leulr tric .

A 1 I | | . ‘
Az i A « : .
I | ] 1 | T |
Automatische terugkeer
naar "auto" modus
C-26 Lifels®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Hoogwaardige contactoren

m Stille werking
m Hoog aantal
bedieningsmogelijkheden

m Drukknop voor het kiezen van de
werkingswijze:

O auto werking

O tijdelijke gedwongen werking

O permanente stop

Aansluiting

m Gelijkaardige

Contactoren iCT+

Hij combineert de voordelen van de statische commutatie en van de
elektromechanische technologie: compacte afmetingen, weinig verhitting.

ider
. neicer B

prestatiewaarden voor alle
types van lampen
m Geen declassering

m Groene controlelamp op de
voorkant:

O groen vast: auto werking

O groen knipperend: tijdelijke
gedwongen werking

O uit: permanente stop

m Oranje controlelamp:
gesloten
uitgangscontact

Na een stroomonderbreking keert de iCT+ terug in de "auto" werkingsmodus

ongeacht de beginstatus.

Type Aandraaimoment |Koperen kabels
Stijf of soepel met | Stijf of soepel
draadhuls zonder draadhuls
iCT+ TN.m 2x1,5mm? 2x2,5mm?
1x4 mm?
Technische karakteristieken
Stuurkring
DIN Spoelspanning (Uc) 230V AC (+10%)
35 mm Frequentie 50 Hz
Oproepvermogen 11 VA
Houdvermogen 1,1 VA
Vermogenskring
Vastklikken op DIN-rail van 35 mm. Gebruiksspanning (Ue) 230 VAC (+10%)
Frequentie 50 Hz
Elektrische lading Minimum 20W
Maximum 3600 W

0...360°

Willekeurige inbouwpositie.

IP20

www.schneider-electric.be

IP40

Maximaal aantal bedieningen per minuut

Aanvullende karakteristieken

6

Duurzaamheid (O-F) Elektrisch 5.000.000 cycli
Vervuilingsgraad 3
Beschermingsgraad Enkel apparaat |IP20
(IEC 60529 Apparaatin 1P40

modulaire kast | Isolatieklasse ||
Bedrijfstemperatuur -5°C tot +55°C
Opslagtemperatuur -40°C tot +60°C

Tropenvastheid (IEC 60068-1)

Uitvoering 2 (relatieve vochtigheid 95% bij
55°C)

Gewicht (g)

Hoogwaardige contactoren

Type iCT+
1P+N standaard 70
1P+N met manuele bediening 70

C-27
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Modulaire apparatuur: Teleruptoren

el Teleruptoren iTL

— EN 60669-2-2 en voor de iTLs IEC/EN 6094-5-1

m de sluiting van de pool of polen van de teleruptor wordt door een impuls op de spoel geactiveerd.

B bij twee stabiele mechanische posities zal de pool of zullen de polen door de volgende impuls worden geopend. Bij iedere impuls die de spoel
ontvangt, wordt de stand van de pool of polen omgekeerd.

m kan door een onbeperkt aantal drukknoppen worden gestuurd.

m energieverbruik nul.

r

Teleruptoren

& | a,:

a—

)

iTL2P16 AeniTL4P 16 A

m Teleruptoren worden gebruikt voor de
bediening, door middel van drukknoppen, van
verlichtingskringen die bestaan uit:

O gloeilampen, laagspanningshalogeenlampen

enz... (resistieve verbruikers)

o fluorescentiebuizen, ontladingslampen enz...
(inductieve verbruikers)

Signalering

op afstand

Centrale

bedieningen

| !“’ impulsbediening

fae iTLs e Signalering iATLs
29 i 1 y Laat de signalering o
—_— m Laat de signalering op «I"*'f m Laa g gop
el .“_:"j afstand van zijn # i afstand toe van de
wpse  Werkingsstaat toe e werkingsstaat van de
- (open/dicht) - Dbijbehorende teleruptor
[
| 1 4
sl
-ﬁ"-
e iTLc — Centrale bediening iATLc
’!, m Laat de centrale iy i m Laat dankzij een 'stuurlijn’ de
. .-'H bediening toe van een "‘\‘_:E_ centrale bediening toe van een
groep TLc-teleruptoren, v groep teleruptoren die
e met behoud van de = afzonderlijke kringen besturen,
plaatselijke met behoud van de plaatselijke
3 bedieningsfunctie van iedere

teleruptor van de groep

Bediening

met houdbevel

e iTLm
i m Werkt op basis van

=T houdbevelen die
. afkomstig zijn van een
T wisselcontact

(omschakelaar,

. schakelklokken,
!E thermostaat).
i . Handmatige bediening is
i’ niet mogelijk

Bediening met
houdbevel iATLm

m Besturing van de
teleruptor in combinatie
met houdbevel die van
een wisselcontact
afkomstig is

\

J

C-28

Life Is On ‘ Schneider
8E|ectr|c

ATeleruptoren

www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Teleruptoren

' R o iETL uitbreidingen
i“‘ iTLi wisselschakelaar i %—‘%—t :elr_ha:gt;?]e om het aantal polen van de teleruptoren te
E m Deze teleruptor beschikt e
]
1- = .. over een wisselcontact e [ ] Wordtop iTL, iTLi, |TLC iTLmen |TLs gemonteerd C
b o 3 . 1 — 1
I8 Al ) & o -
_____
| l | A2 I '!! 2| 4|
2 T2 4
L& L
- J

) 0 0 00 0000000000000 0000000O0C0OCOCOCGEOSOG,

- -~ iATEt-vertraging
f C.entrale. beFilenmg N !_!. m Laattoe omin
1 = signalering iATLc+s by ¥ n combinatie met een
; .'_.’ m Laat dankzij een 'stuurlijn’ de centrale . teleruptor de kring na

bediening toe van een groep teleruptor
die afzonderlijke kringen besturen, met
behoud van de plaatselijke
bedieningsfunctie van iedere teleruptor
van de groep

1
m Signalering op afstand van de
m mechanische toestand van de teleruptor

i s verloop van een vooraf
# ingestelde tijd
automatisch te
i ontkoppelen
i

o

o s Besturingsfunctie
. 20 iATLz
S '!‘ m Moet worden gebruikt bij
— Centrale bediening op de parallelle o_pstellmg van
a meerdere niveaus - meerdere verlichte
\ v—!"r_ : ' drukknoppen om een
@@ iATLc+c ' teleruptor te sturen
s B Verzekert de centrale (voorkomt ongewenste

bediening van een groep iTLc of
iITL + ATLc'-teleruptoren

king)
jJ wer

Bediening in
stappen iATL4

m Laattoe om 2 kringen
door middel van één
enkele drukknop in
stappen te bedienen

©000000000000000000000000000000000000000000000000000°
000 0 0000000000 0000000000000000000000000000000000000,
©00000000000000000000000000000000000000000000000000°

A Hulpelementen teleruptoren A Specifieke hulpelementen

www.schneider-electric.be Lifels O®n Schnelder C-29
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Modulaire apparatuur: Teleruptoren

TeleruptoreniTL

Hulpelementen T ETL
Centrale bediening 2 =
2 iATLc "0 24..240VAC A9C15404 T ':"_
Signalering .= ——
3 iATLs 24..240VAC A9C15405 Y = T =
Centrale bediening + signalering o e
4 iATLc+s® 24..240VAC  A9C15409 - .
Centrale bediening op meerdere niveaus iTL (4P) —— Mechanische en
5 iATLc+c @@ 24..240VAC  A9C15410 YT e'eer‘ét.rrfd‘?r?g
. Ve | |
Bediening in stappen B
6 IATL4 230V AC A9C15412 e = == Eleklrische
‘ : verbinding
Bediening door verlichte drukknop !n
7 ALz 130...240VAC A9C15413 o
Bediening met houdbevel 9 iTL (1P - 2P) 4 5
8 JIATLm® 12...240VAC A9C15414 = = = e
Bediening met vertraging o Lot = * i
9 JATEt® 24..240VAC A9C15419 =] o = 5
" ——
) ) ) . - E
(1) DeiATLc, iATLs en iATLm hulpelementen van 9 mm zijn _?_' - -
rechts van een afstandsschakelaar gemonteerd. Aansluiting o o 1S +
met traditionele bekabeling. .
(2) Het hulpelement iATLc+c moet rechts van een iATLc+s of 7 iTLi 2
een iATLc worden gemonteerd. e 12 3
(3) De centrale bedieningsfuncties (iTLc, iIATLc, iATLc+s, == =
iATLc+c) werken alleen op AC spanningsnetten. ol e b
(4) iIATEL : stuurstroomspanning: L
24...240 VAC, 24...110VDC i
LT-‘ \h_:.-' - %
6 iTLs 3
L 1N LT3 .
ao0® ae
y 'y
g L -
8
iTLc -
2
ae
- — -5
i
O
C-30 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Teleruptoren

Gele clip

m Eenvoudig klikmontage-

systeem waarmee de
hulpelementen gemakkelijk /£
kunnen worden gecombineerd
en waarmee een steviger geheel
ontstaat ‘\
m Voor elektrische en A%
mechanische verbindingen

m Grote ruimte voor markering
van de stroomkringen

-

m Compatibel met het volledige Acti9 en Resi9-
aanbod en met alle types verlichting

22\
1k 5‘5’}“‘9”
[l m
:na-_-ﬂl-'

m Handmatige bedieningsfuncties op de
voorzijde: prioritaire en rechtstreekse
handmatige bediening met hendel O-I

m Mechanische indicatie van de stand

van de contacten

m Geisoleerde aansluitklemmen 1P20

m Geintegreerde of optionele hulpfunctie:
signalering van de toestand, centrale
bediening, bediening met houdbevel,
bediening door verlichte drukknop,
bediening in stappen, vertraging

m Ontkoppeling van de besturing op
afstand door selectieschakelaar (met
uitzondering van het 4P monobloc ITL)
voor onderhoudsinterventie

Keuze van de hulpelementen van de teleruptoren

Type standaard iTL iTLi met wisselcontact iTLc met iTLm met iTLs met
centrale bediening met signalering op
bediening houdbevel afstand

Kaliber A 16 32 16 16 16 16

Stuurspanning VAC 230/ 130 48 24 12 |230/ |230/ 130 48 24 12 |230/ 48 24 |230/ 230/ 48 24

240 240 | 240 240 240 240
VDC 110 48 24 12 6 110 |110 48 24 12 6 - 110 110 24 12

Hulpelementen

Uitbreiding

ETL ‘ ] ] ] ] ] ‘ ] ‘ ] ] ] ] ] ] [ ] ] ‘l ‘ ] ] ]

Centrale bediening + signalering

iATLc+s m = = = -|m [m = m - - - - i EED

Centrale bediening

iATLC m = = = -|m |m = m - - - - - |- s = =

Signalering

iATLs ‘ [ ] [ ] - ‘ ] ‘ [ [ ] [] ] ] [ ] ] ‘l ‘ ] ] ]

Centrale bediening op meerdere niveau's

iATLc+c ‘ n | ] n n - ‘ n ‘ n | ] n - - n ] | - ‘ | | |

Bediening met houdbevel

iATLmM ‘ ] ] ] ] ] ‘ ] ‘ ] ] ] ] ] - - - ‘— ‘ ] ] ]

Bediening door verlichte drukknop

iATLZ (m = - - HEEE - - - m m - |- = = -

Bediening in stappen

IATL4 I - - - - |m |m - - - - = - - - D -

Bediening met vertraging

ATEL ‘ ] ] m () m - ‘ ] ‘ | ] ] ] m () - ] | ] ] - ‘ | ] ] m (9

(*)ATEt: werkt nietop 12V DC.

www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Teleruptoren

Teleruptoren iTL

b

X ) Teleruptoren iTL
Va ¥ ‘:.l'l'? Type 1P 2P 3P 4P
1 1] 3 1 _ 51 9 1 3] 5] 7
g Al A1 A1 Al
- - - -~ A B Al
A2 A2 A2
L] li 2| 2I 4| 2|+’ 6 8I10I 2I 4I 6I 8|
L% Kaliber | Stuurspanning (Uc)
- (In)
Do (VAC)  [(vDC)
;‘!,!—.?i_.ﬂ_ 16A 12 6 A9C30011 |A9C30012 A9C30011 + A9C32016 [A9C30012 + A9C32016
i 1 ME ¢
i ““.i' ) 24 12 A9C30111 |A9C30112 A9C30111 + A9C32116 | A9C30114
e 48 24 A9C30211 |A9C30212 A9C30211 + A9C32216 |A9C30212 + A9C32216
1 130 48 A9C30311 |A9C30312 A9C30311 + A9C32316 |A9C30312 + A9C32316
, . 230...240 110 A9C30811 |A9C30812 A9C30811 + A9C32816 | A9C30814
l 32A 230...240 | 110 A9C30831 |A9C30831 + A9C32836 |A9C30831 +2x A9C32836 |A9C30831 +3x A9C32836
Breedte in mod. van 18 mm 1 1 2 2

%:

Teleruptoren iTLi

Type 1P
1 3
Al
—— T A
e i/
X T2 4
ee 1NO + INF
el
o~ Kaliber (In) | Stuurspanning (Uc)
(VAC) (v DC)
| l i 16 A 12 6 A9C30015
e, 24 12 A9C30115
t:-mf 48 24 A9C30215
130 48 A9C30315
230...240 110 A9C30815
Breedte in mod. van 18 mm 1
iETL uitbreidingen voor iTL eniTLi
Type Breedte in mod. van 18 mm
éh_ﬂ 1P Kaliber (In) Stuurspanning (Uc)
| (VAC) (VDC)
[ e _ 32A 230...240 | 110 A9C32836 |1
b o
! l i 1NO
ol 2P
g o _ 5] 9 16 A 12 6 A9C32016 |1
] 24 12 A9C32116 |1
48 24 A9C32216 |1
6 8I10| 130 48 A9C32316 |1
TNO/NF +1NO 230..240 |110 A9C32816 | 1
C-32 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Teleruptoren

Teleruptoren iTL

Referentie
. Teleruptor iTLc met centrale bediening
ga Type 1P
oe L

1

=
1
o
=]

N N
1NO 3P
Kaliber (In) Stuurspanning (Uc)
(VAC)
16 A 24 A9C33111 A9C33111 + A9C32116
48 A9C33211 A9C33211 + A9C32216
230...240 A9C33811 A9C33811 + A9C32816
Breedte in mod. van 18 mm 1 2

Teleruptor iTLm met bediening met houdbevel

e Type 1P 3P
2o L L
| oot
(e *
. - -

.|
_——————]

|
|
L
>
N

_——————]

£

it
L N N
1NO 3P
Kaliber (In) Stuurspanning (Uc)
(VAC)
16A 230...240 A9C34811 A9C34811 + A9C32116
Breedte in mod. van 18 mm 1 2

Teleruptor iTLs met signalering op afstand
Type 1P 3P

!

8. ';T;

8

]

i -
i

t.-—' i}
3P

Kaliber (In) Stuurspanning (Uc)
(VAC) (VDC)

16A 24 12 A9C32111 A9C32111 + A9C32116
48 24 A9C32211 A9C32211 + A9C32216
230...240 |110 A9C32811 A9C32811 + A9C32816

Breedte in mod. van 18 mm 1 2 4

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r C-33
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Modulaire apparatuur: Teleruptoren

IN
3 m"‘[

Klikbevestiging op DIN-rail van 35 mm.

0..360°

Eender welke installatiestand mogelijk.

IP20

C-34 Lifels ®n ch'}ﬁicdtﬁt

TeleruptoreniTL

Technische karakteristieken

Bedieningskring

Gedissipeerd vermogen (tijldens de impuls)

iTLeniTLi16 A,
iTLc,iTLm, iTLs,
iETL16 A
1,2,3P:19VA

4P: 38 VA

iTL32A,
iETL 32 A

19 VA

Bediening door verlichte drukknop

maximale stroom 3 mA (indien meer, een iATLz

gebruiken)
Werkingsdrempel min. 85 % van Un in overeenstemming met
EN/IEC 60669-2-2
Duur sturingcommando 50 ms tot 1 s (geadviseerd: 200 ms)
Reactietijd 50 ms
Vermogenskring
Bedrijfsspanning (Ue) 1P 2P 24 ..250VAC
3P 4P 24...415VAC
Frequentie 50 Hz of 60 Hz
Max. aantal schakelingen per minuut 5
Max. aantal schakelingen per dag 100

Aanvullende karakteristieken volgens IEC/EN 60947-3

Isolatiespanning (Ui) 440V AC
Vervuilingsgraad 3
Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 6 kV

Duurzaamheid (O-D)
Elektrisch volgens IEC/EN 60947-3

200.000 cycli (AC21)

50 000 cycli (AC21)

100.000 cycli (AC22)

20 000 cycli (AC22)

Overspanningcategorie

Andere karakteristieken

\%

Beveiligingsgraad enkel apparaat 1P20
(IEC 60529) apparaat in P40

modulaire kast isolatieklasse Il
Bedrijfstemperatuur -20°Ctot +50 °C
Opslagtemperatuur -40°Ctot +70 °C
Tropenvastheid (IEC 60068-1) uitvoering 2

(relatieve luchtvochtigheid van 95% bij 55°C)

www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Teleruptoren

TeleruptoreniTL

Werking

Schakelaarop auto  Schakelaar op OFF

™

e
AN
o
I :
E\ L M M M
1
Al ]J I e
A2
o
Aansluiting
Type Kaliber Kring Aandraai- Koperen kabels
koppel Stijf of met draadbusje | Soepel of met draadbusje
iTL,iTLi, iTLc, 16 A sturing 1N.m 0,5 tot 4 mm? 1 tot 4 mm?
iTLm, iTLs, IETL vermogen 1,5 tot 4 mm? 1,5 tot4 mm?
iTL, IETL 32A sturing 0,5 tot4 mm? 1tot4 mm?
vermogen 1,2N.m 1,5tot 10 mm? 1,5tot 10 mm?
Hulpelementen 1N.m 0,5 tot 4 mm? 1 tot 4 mm?

Beveiliging
Toebehoren Gele clips
" L
- P
Functie

m bestemd voor de mechanische en/of elektrische koppeling van de teleruptoren met hun hulpelementen (set van 10).
Referentie A9C15415

Tussenstuk van 9 mm

il

Bl
k

Functie
m nodig om de opwarming van naast elkaar geplaatste modulaire apparaten te beperken.
m het gebruik ervan is aangeraden om de elektrische apparaten (thermostaat, programmeerbare klok, enz...) van de
elektromechanische apparaten te scheiden.
Referentie A9A27062

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r C-35
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Modulaire apparatuur: Teleruptoren

Hulpelementen

Hulpelementen
Type

Functie

Bedradingsschema's

Montage

Signalering

Signalering

R
ey

" -
-

m Laatde signalering op
afstand toe van de
werkingsstaat van de
bijoehorende teleruptor

(D
=
—o- -~
]

j5m——==-%2
| -
R\ STH

Sturing

Centrale bediening

iATLc+s

Centrale bediening +
signalering

m Voor de centrale bediening dankzij een "stuurlijn"van een
groep teleruptoren die afzonderlijke kringen besturen, met
behoud van de plaatselijke bedieningsfunctie van iedere

teleruptor van de groep

|

urt -
~o-——
!

)

i

jom———=-z2
g0
Ny
F-

o

|
———e
o=

:

|

m Ende signalering op
afstand van de mechanische
toestand van iedere teleruptor

iATLc+c

Centrale bediening op meerdere
niveaus

e

[ -
L
.
i

-

m Laatde centrale bediening toe van
een groep teleruptoren, met behoud van
de functies voor een plaatselijke
bediening en een centrale bediening per
niveau

-
T

-

N

m Wordt met behulp van gele
clips rechts van de
iTL-teleruptor gemonteerd

m Wordt met behulp van gele
clips rechts van de
iTL-teleruptor gemonteerd

m Wordt met behulp van gele
clips rechts van de
iTL-teleruptor gemonteerd

m ledere groep, die uit iTLc of (iTL of iTLi
of iTLs) + IATLc+s bestaat, mag slechts
één enkele iATLc+c omvatten

m Maximaal aantal teleruptoren die
kunnen worden bediend:

O 230V AC: 24

o 130V AC: 12

o 48VAC:5

m Zonder mechanische verbinding met
de teleruptoren en de hulpelementen

Referenties A9C15405 A9C15404 A9C15409 A9C15410
Technische karakteristieken

Stuurspanning VAC 24...240 24...240 24...240 24 ...240
(Ue) VDC | 24..240 _ _ _
Breedte inmod. van 18 mm |0,5 0,5 1 1
Hulpcontact m Minimum: - m Minimum: -

(onderbrekingsvermogen)

10 mA bij 24 V DC/AC
m Maximum (IEC 60947-5-1):

10 mA bij 24 V DC/AC
m Maximum (IEC 60947-5-1):

o 12...240VAC 6A o 12...240VAC 6A
o 12...24VDC 6A o 12...24VDC 6A
o 15...240VAC 2A o 15...240VAC 2A
o 13...24VDC 2A o 13...24VDC 2A
Aantal contacten - - — _
Bedrijfs- °C -20 °Ctot +50 °C
temperatuur
Opslag- °C -40°Ctot+70°C
temperatuur
C-36 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Teleruptoren

Sturing
iATLm
Bediening met houdbevel

m Dit hulpelement werkt in combinatie
met een teleruptor op basis van
houdbevelen

iIATEt
Vertraging

m Koppeltin combinatie met een
teleruptor de kring na verloop van
een vooraf ingestelde tijd
automatisch los.

iATL4
Bediening in stappen

m Voor de stapsgewijze bediening op 2
kringen

iATLz

Bediening door verlichte
drukknop

m Voor de bediening van de
teleruptoren door middel van verlichte
drukknoppen, zonder werkingsrisico’s

L L L
T ‘,
| B @
:
0— —0—=0~—
: 1V*r A‘E 1: :
Peb ) cEL |
e R A=
a2l ot ol |
L,T,o Zo-Zo-
i i
: :
N N N |

m Wordt met behulp van gele clips
rechts van de iTL-teleruptor

5 instelbereiken voor de tijd:
1Ttot10s

6tot60s

2 tot 10 min

6 tot 60 min

2tot10u

ooooom

m Wordt met behulp van gele clips
links van de iTL-teleruptor

m De cyclusis als volgt opgebouwd:

O 1steimpuls -iTL 1 dicht, iTL 2 open

O 2deimpuls-iTL 1 open ,iTL 2 dicht

O 3deimpuls-iTL 1 eniTL 2 dicht

O 4deimpuls-iTL 1 en 2 open

O 5deimpuls -iTL 1 dicht, iTL 2 open enz...

m Wordt met behulp van gele clips tussen
twee teleruptoren gemonteerd in

m Gebruik eeniATLz hulpelement
wanneer de stroom die door de verlichte
drukknoppen wordt geabsorbeerd,
meer bedraagt dan 3 mA (die stroom
volstaat om de spoelen bekrachtigd te
houden). Boven die waarde moet een
extra iATLz-hulpelement per schijf van
3 mA worden geinstalleerd.

m Bijvoorbeeld: installeer twee iATLZ's
voor 7 mA

m Wordt met behulp van gele clips links
van de iTL-teleruptor gemonteerd

gemonteerd gemonteerd overeenstemming met de tabel van de
hulpelementen
A9C15414 A9C15419 A9C15412 A9C15413
12...240 24...240 230 130...240
6...110 24...110 - -
0,5 1 2 1
-20°C tot +50 °C
-40°Ctot+70°C
www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider ~ C-37

gEIeccric




Modulaire apparatuur: Hoogwaardige teleruptoren

Teleruptoren: iTL+
EN 60669-2-2

Functie

De hoogwaardige teleruptor iTL+ wordt gebruikt voor de bediening met
drukknoppen van verlichtingscircuits met:

m gloeilampen, LS-halogeenlampen, enz.

(resistieve ontvangers)

m fluorescentiebuizen, ontladingslampen, ... (inductieve ontvangers).

-
k*--
et A Referentie
" gy ‘ Type Kaliber Breedte in mod.
i van 18 mm
25 3 1P+N
16 A A9C15032 2+1M

N L
A1l
< o [
-}--
OO
A2 2 4
(1) Geleverd met een tussenstuk van 9 mm (ref. AAN27062): voor het monteren van de iTL+
naast een automaat, een contactor, een teleruptor, ... om een optimaal gebruik te behouden.

De volgende punten zijn verplicht:
- bekabeling van de nulleider

iTL+

O
OO

- correcte aansluiting van de stuurkringen
"A1: fase", "A2: nulleider"
- gebruik van dezelfde fase voor de aansluiting van het vermogen

Tussenstuk ref. AAN27062 S
en van de bediening.

J :

Aansluiting
Type Aandraaimoment | Koperen kabels
Stijf of soepel met | Stijf of soepel
draadhuls zonder draadhuls
iTL+ 1N.m 2x1,5mm? 2x2,5mm?
1x4 mm?
C-38 Lifels ®n ‘ Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Hoogwaardige teleruptoren

m Drukknop voor het kiezen van de
werkingswijze:

O aan/uit door drukknop

O gedwongen werking

O gedwongen stop

DIN
35mm
Vastklikken op DIN-rail van 35 mm.

0..360°

Willekeurige inbouwpositie.

B

www.schneider-electric.be

Teleruptoren: iTL+

Hij combineert de voordelen van de statische commutatie en van de
elektromechanische technologie: compacte afmetingen, weinig verhitting.

m Stille werking
m Hoog aantal
bedieningsmogelijkheden

—
neider [

dFElectric

m Gelijkaardige
prestatiewaarden voor alle
types van lampen

IP40

m Groene controlelamp op de voorkant:

O groen vast: bediening aan / uit door
drukknop

O groen knipperend: gedwongen werking
O uit: gedwongen stop

m Oranje controlelamp:
gesloten
uitgangscontact

Na een stroomonderbreking keert de iTL+ terug in de stand 0 (gedwongen stop)

ongeacht de beginstatus.

Technische karakteristieken

Stuurkring

Spoelspanning (Uc) 230V AC
Frequentie 50 Hz
Oproepvermogen 11 VA
Houdvermogen 1,1VA

Bediening door drukknop met lampje

Max. stroom 5 mA

Duur bedieningsopdracht
Vermogenskring

50 msec tot 1 sec (aanbevolen 200 msec)

Gebruiksspanning (Ue) 230V AC
Frequentie 50 Hz
Elektrische lading Minimum 20w

Maximum 3600 W
Maximaal aantal bedieningen per minuut 6
Andere karakteristieken
Beschermingsgraad Enkel apparaat |I1P20
(IEC60529) Apparaatin P40

modulaire kast | Isolatieklasse II
Duurzaamheid (O-F) Elektrisch 5.000.000 cycli (AC21 - AC22)
Geluidsniveau bij de inschakeling <30dBA
Bedrijfstemperatuur -5°Ctot +55°C
Opslagtemperatuur -40°C tot +60°C

Tropenvastheid (IEC 60068-1)

Uitvoering 2 (relatieve vochtigheid 95% bij
55°C)

Gewicht (g)

Hoogwaardige teleruptoren

Type
1P+N

iTL+
70

C-39
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Modulaire apparatuur: Relais

Relais

De tijdrelais worden gebruikt in
commerciéle en industriéle gebouwen voor
kleine automatisering: ventilatie,
verwarming, animatie, besturing van de
rolluiken, roltrappen, pompen, verlichting,
signalisatie, controle, enz.

Teleruptoren

iRTA

m Vertraagt het
inschakelen van een
belaste kring

iRTB

m Vertraagt de inschakeling
van een belasting zodra een
hulpcontact gesloten wordt
(drukknop)

o

iRTC

m Vertraagt de uitschakeling
van een belasting zodra een
hulpcontact gesloten wordt
(drukknop)

De iRBN- en iRTBT-relais vormen de
interface van de ingangen/uitgangen van
automatisering met de
laagspanningsapparatuur

> Interfacerelais

A \Vertraging

LE.

iRBN

iRTBT

C-40

Laag-niveaurelais

m Bestemd voor het schakelen van
elektronische circuits met lage
intensiteit bij ontvangst van een

k elektrisch LS-commando

Zeer lage spanning relais
m Besturing van de LS-kringen
vanaf een ZLS-commando

Life Is On

Schneider

A Besturing

www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Relais

% ® L e 4
iRTH iRTL iRTMF
m \ertraagtde m Vertraagt de inschakelingen en m Laat keuze toe van een van
inschakeling van een uitschakelingen van een belasting de 4 vertragingstypes:
belasting gedurende verschillende tijdspannes, A, B,Cof H
op herhaalde wijze (knipperrelais)
- = = J
De iRLI- en iERL-relais zijn bestemd voor ( w
het overbrengen van ON/OFF-signalen
naar hulpstroomkringen en voor het e
schakelen van kleine vermogens .._Ll 4 L3 .
i i f
ce ce
:ﬁ-’- —
m -
> D ' '
— —
w» -
iRLI-omschakelrelais iERL-uitbreidingsrelais
m Brengt de ON/OFF-signalen over naar de hulpstroomkringen
m Schakelen van kleine vermogens

- - - - ®

A Overdracht en besturing

www.schneider-electric.be Life Is On Sclénleide_r C-41
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Modulaire apparatuur: Tijdsrelais

Type

Bekabelingschema’s

Gebruik

Tijdsrelais

c

Uz

T t

®__mr— L

"
Uz

L—Tﬁ»l‘ Tt
®_ [

foe

k]

| (
®@___ [

Deze module vertraagt de
inschakeling van een belasting.

m De enkelvoudige vertragingscyclus
start bij de inschakeling van de
voeding van het relais RTA

m De belasting wordt ingeschakeld
op het einde van de vertraging T

Deze module vertraagt de inschakeling
van een belasting zodra een
hulpcontact gesloten wordt (drukknop).
m De enkelvoudige vertragingscyclus
start bij de sluiting van een
hulpcontact (drukknop)

m Op heteinde van de vertraging T
wordt de belasting uitgeschakeld

Deze module vertraagt de uitschakeling
van een belasting zodra een
hulpcontact gesloten wordt (drukknop).
m De enkelvoudige vertragingscyclus
start pas wanneer een hulpcontact
wordt losgelaten (drukknop)

m Op heteinde van de vertraging T
wordt de belasting uitgeschakeld

Referenties

A9E16065

A9E16066

A9E16067

Technische karakteristieken

Besturing- en voedingsspanning| V AC 24...240, 10 % 24...240, £10 % 24...240, £10 %
(Ue) VCC 24,£10% 24,410 % 24,410 %
Werkingsfrequentie Hz 50/60 50/60 50/60

Gamma vertragingstijd

0,1stot 100 h

0,1stot 100 h

0,1stot 100 h

Nauwkeurigheid

+10 % volledige schaal

+10 % volledige schaal

+10 % volledige schaal

Minimumduur impuls opdracht (Y2) 100 ms 100 ms 100 ms
Ongevoelig voor micro-onderbrekingen <20ms <20ms <20ms
Maximale herinschakeltijd door 100 ms 100 ms 100 ms

spanningsonderbreking

Herhalingsnauwkeurigheid

+0,5 % bij constante parameters

+0,5 % bij constante parameters

+0,5 % bij constante parameters

Omkeercontact Min. Kaliber 10 mA/5V DC Kaliber 10 mA/5V DC Kaliber 10 mA/5V DC

(cadmiumvrij) Max. Kaliber 8 A/250 V AC/DC Kaliber 8 A/250 V AC/DC Kaliber 8 A/250 V AC/DC

Duurzaamheid Mechanisch| > 5.10° schakelingen >5.10° schakelingen >5.10° schakelingen
Elektrisch | > 10° schakelingen > 10° schakelingen > 10° schakelingen

(gebruiksklasse AC1)

(gebruiksklasse AC1)

(gebruiksklasse AC1)

Visualisatie van de toestand door groen

Knippert tijdens vertragingstijd

Knippert tijdens vertragingstijd

Knippert tijdens vertragingstijd

lampje

Beschermingsgraad Enkel P20 P20 P20
apparaat

Aansluiting door kooiklemmen | Zonder 2 x 2,5 mm? enkeldradig 2 x 2,5 mm? enkeldradig 2 x 2,5 mm? enkeldradig
draadbusje
Met 2 x 1,5 mm? meerdradig 2 x 1,5 mm? meerdradig 2 x 1,5 mm? meerdradig
draadbusje

Breedte in mod. van 18 mm 1 1 1

Bedrijfstemperatuur °C -5...+55 -5...+55 -5...+55

Opslagtemperatuur -40 ... +70 -40 ... +70 -40 ... +70

C-42 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Tijdsrelais

iRTH

iRTL

iRTMF

Ly P4

m De enkelvoudige vertragingscyclus start bij de
inschakeling van de voeding van het relais RTH

m Op het einde van de vertraging T wordt de
belasting uitgeschakeld

verschillende tijdspannes, op herhaalde wijze
(knipperrelais).

m De vertragingscyclus start bij de inschakeling

m De belasting wordt ingeschakeld gedurende een
instelbare tijdspanne T1, vervolgens uitgeschakeld
gedurende een instelbare tijdspanne T2. Deze
cyclus wordt herhaald tot de voeding van het relais
RTL wordt uitgeschakeld

Uz Uz
T t T1 T2 T1 T2 T1 t
e 1 — 21
Deze module vertraagt de inschakeling van een Deze module vertraagt de inschakelingen en Met deze module kunnen 4 types vertraging gekozen
belasting. uitschakelingen van een belasting gedurende worden: A, B, C of H.

m Afhankelijk van de keuze genereert de module
RTMF de vertragingscycli van de relais RTA, RTB,
RTC of RTH

A9E16068

A9E16069

A9E16070

24...240, £10 %

24...240, £10 %

12...240, £10 %

24,+£10 %

24,£10 %

12...240, £10 %

50/60

50/60

50/60

0,1stot 100 h

0,1stot 100 h

0,1stot 100 h

+10 % volledige schaal

+10 % volledige schaal

+10 % volledige schaal

100 ms 100 ms 100 ms
<20ms <20ms <20ms
100 ms 100 ms 100 ms

+0,5 % bij constante parameters

+0,5 % bij constante parameters

+0,5 % bij constante parameters

Kaliber 10 mA/5V DC

Kaliber 10 mA/5V DC

Kaliber 10 mA/5V DC

Kaliber 8 A/250 V AC/DC

Kaliber 8 A/250 V AC/DC

Kaliber 8 A/250 V AC/DC

>5.10° schakelingen

>5.10° schakelingen

> 5.10° schakelingen

> 10° schakelingen
(gebruiksklasse AC1)

> 10° schakelingen
(gebruiksklasse AC1)

> 10° schakelingen
(gebruiksklasse AC1)

Knippert tijdens vertragingstijd

Knippert tijdens vertragingstijd

Knippert tijdens vertragingstijd

IP20

P20

P20

2 x 2,5 mm? enkeldradig

2 x 2,5 mm? enkeldradig

2 x 2,5 mm? enkeldradig

2 x 1,5 mm? meerdradig

2 x 1,5 mm? meerdradig

2 x 1,5 mm? meerdradig

1

1

1

-5...+65

-5...+b65

-5...+55

-40...+70

-40...+70

-40...+70

www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Interfacerelais

Interfacerelais

Type Laag niveau Zeer lage spanning
0 eo
g et |
ce ce
- —
— =
< x'_J' « ‘;__."
Norm IEC 255100 en IEC 529 IEC 255100 en IEC 529
Functie

Bekabelingschema’s

Gebruik

m Besturing van elektronische kringen met zwakstroom bij
ontvangst van een LS commando

A2 12 14

B Ingangen van programmeerbare automaten, meet- of
bewakingskringen...

m Besturing van de LS kringen vanaf een ZLS
commando

A2 12 14

m De ZLS commando’s kunnen geleverd worden door
een programmeerbare automaat (statische uitgangen
24V DC), een branddetectiecentrale, een
regelinrichting...

Referenties A9A15393 A9A15416
Technische karakteristieken
Ingangsspanning (Uc) VAC 230, £10 % 12...24,-15tot +10 %
VvDC - 12...24, 420 %
Kaliber uitgangscontact Min. 5mA/5V DC (DC12) 10 mA/10V DC (DC12)
5mA/5V AC 10 mA/10V AC
Max. 1A/24V CC (DC12) 1A/24V DC (DC12)
5A/250 V AC 5A/250 VAC
Werkingsfrequentie Hz 50/60 0...60
Versterkte isolatie tussen ZLS/LS kringen 4 kv 4 kv
Verbruik Aan- 5VA 0,22 W
spreekver-
mogen
Houd- 2,5VA 0,11 W
vermogen
Duurzaamheid Elektrisch 100 000 schakelingen 100 000 schakelingen

Visualisatie van de aanwezigheid van
spanning op het commandocircuit

Met groen lampje

Met groen lampje

Beschermingsgraad Enkel P20 P20
apparaat
Aansluiting door kooiklemmen 0,5x 6 mm? 0,5x 6 mm?
Breedte in modules van 18 mm 1 1
Bedrijfstemperatuur °C -5...+55 -5...+55
Opslagtemperatuur °C -40...+70 -40 ... +70
C-44 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur. Omschakelrelais

Omschakelrelais

Type Omschakelrelais Uitbreidingselement voor iRLI
ee o0
i | . gy i
Ce ce
Satpie —
red : U
] | i
| | L
— —
% m . :! [
Norm IEC 255 en NF C 45-250 IEC 255 en NF C 45-250
Functie

Bekabelingschema’s

Gebruik

m Overbrengen van de IN/ UIT-signalen naar
hulpstroomkringen en voor het schakelen van kleine
vermogens

m De iRLI relais omvat 1 wisselcontact (NO-NC) en 1
maakcontact (NO)

m Uitbreidingselement dat toelaat hulpcontacten toe te
voegen aan iRLI omschakelrelais

m Het uitbreidingselementiERL (3 iERL max.voor 1iRLI)
omvat 1 wisselcontact (NO-NC) en Tmaakcontact (NO)
m Kan zonder gereedschap en zonder extra bedrading
worden gemonteerd met behulp van een gele clip die de
mechanische en elektrische verbinding tussen de
spoelen tot stand brengt

Referenties

A9E15535 |A9E15536 |A9E15537 |A9E15538

A9E15539 |A9E15540 |AOE15541 |A9E15542

Technische karakteristieken

Stuurspanning (Uc) VAC 230..240 |48 |24 12 230..240 |48 |24 12
Gebruiksspanning (Ue) VAC 230 230
Isolatiespanning (Ui) VAC 250 250
Kaliber (In) A 10,cos =1 10, cos =1
Werkingsfrequentie Hz 50/60 50/60
Vermogen bij aanspraak en houden 4 VA iRLI +iERL: 8 VA
Duurzaamheid Elektrisch | 100 000 cycli AC21 (cos ¢ = 1) 100 000 cycli AC21 (cos ¢ = 1)
Directe bediening op het Vermogen | Met drukknop Met drukknop
voorpaneel Spoel Met schakelaar (uitschakelen) Met schakelaar (uitschakelen)
Positie-indicator Mechanische melding Mechanische melding
Etikettering Klikbare etiketten aan de voorzijde Klikbare etiketten aan de voorzijde
Beschermingsgraad Enkel 1P20 1P20
apparaat
Aansluiting door kooiklemmen 0,5x 6 mm? 0,5x 6 mm?
Breedte in mod. van 18 mm 1 1
Bedrijfstemperatuur \ °C -5...455 -5...+55
Opslagtemperatuur -40...+70 -40...+70

www.schneider-electric.be

Lifels®n | Schneider
ZEl
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Modulaire apparatuur: Afstandsbediende dimmers

> G

Gamma STD en SCU

STD400RC/RL-DIN

i

STD1000RL-SAE

STD400LED

STD400RC/RL-SAE

STD400LED+

N

STD

m De STD afstandsbediende dimmers regelen de
helderheid van gloeilamp- en halogeenverlichting
en de motorsnelheid voor unitaire vermogens van
40 tot 1000 W vanaf één of meer schakelpunten.
m Ze kunnen worden bediend met een lokale
drukknop aan de voorzijde of met drukknoppen op
afstand.

m Ze zijn voorzien van soft-On/soft-Off functies,
een geheugen voor het verlichtingsniveau en een
minimumniveauregeling.

m Ze zijn verkrijgbaar in 2 verschillende types:

O Types DIN (STD400RC/RL-DIN, STD1000RL-
DIN) geleverd zonder digitale ingangen,

O Types SAE (STD400RC/RL-SAE, STD1000RL-
SAE) geleverd met 4 digitale ingangen.

STDLED

m De STD LED afstandsbediende dimmers
schakelen en regelen de helderheid:

O van gloeilampen en halogeenlampen
(conventioneel of met elektronische transformator),
O dimbare lampen: fluocompacte lampen

en 230V LED's

m De helderheidsregeling gebeurt via één of
meerdere drukknoppen die verbonden zijn met de
afstandsbediende dimmer.

m Ze zijn voorzien van soft-On/soft-Off functies,
een geheugen voor het verlichtingsniveau en een
minimumniveauregeling.

m De STD LED+ kan worden gekoppeld aan een
bewegingsmelder, een aanwezigheidsmelder of
een programmeerbare klok. Hij is eveneens
voorzien van een tijdschakelaarfunctie met
uitschakelwaarschuwing.

>CID

N

SCUT0-SAE

SCuU

m De SCU afstandsbediende dimmers regelen
de helderheid van fluorescentlampen met
elektronische ballast (1-10 V sturing) voor
vermogens van 40 tot 1500 W vanaf één of meer
schakelpunten.

m Ze kunnen worden bediend met een lokale
drukknop aan de voorzijde of met drukknoppen
op afstand.

m Ze zijn voorzien van soft-On/soft-Off functies,
een geheugen voor het verlichtingsniveau en een
minimumniveauregeling.

m Ze zijn verkrijgbaar in 2 verschillende types:

O Types DIN (SCU10-DIN) geleverd zonder
digitale ingangen,

O Types SAE (SCU10-SAE) geleverd met 4

digitale ingangen, J

www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Afstandsbediende dimmers

Keuzetabel
STD

STD400RC/RL-DIN |STD400RC/RL-SAE
Type 400 W

e

Bekabelingschema’s

L L L
: T oo l S —
BV () BB\ ®F\ ®e\ i .
56 6o 55696 00 00 o0d S0 ele) :
N L T = N L S N L T = N L T = N %A
STD400RC/RL-DIN STD400RC/RL-SAE STD400RC/RL-SAE STD400RC/RL-SAE EE 1 STDAOORGRL.SAE 1!
STD1000RL-DIN STD1000RL-SAE STD1000RL-SAE STD1000RL-SAE i1 STD1000RL-SAE {11
12-30 V AC/DC 12-30 V AC/DC
A Vel OV A Ve v
12340 12340
QQQQQ QQQOQQ
i
T
3
£ E\E L1l
E JIIIFIIIIL
orfd | 2
12-30VAC/DC 12-30VAC/DC
Montage
Met de types SAE is het mogelijk om een combinatie van maximaal 20 afstandsbediende dimmers STD400RC/RL-SAE en
STD1000RL-SAE te bedienen door €én enkele drukknop via de 4 digitale ingangen.
Referenties CCTDD20001 CCTDD20002 CCTDD20003 CCTDD20004

Technische karakteristieken

Spanning (Ue) 230V AC + 10 %, 50 Hz

Stuurspanning 230V AC + 10 %, 50 Hz

Verbruik 0,8 VA

Spanningsverlies 3W

Lokale drukknop Kort drukken voor inschakelen/uitschakelen, lang drukken voor regeling

Ingang drukknop op Kort drukken voor inschakelen/uitschakelen, lang drukken voor regeling:
afstand m tot 25 drukknoppen op afstand, parallel aangesloten, zonder controlelampjes

m tot 5 drukknoppen op afstand, parallel aangesloten, met controlelampjes
m Max. lengte van de verbindingen 50 m

Minimum- Regelbaar
verlichtingsniveau
Blauw LED- Licht op bij apparaat in gebruik. Knippert in geval van fout.

controlelampje
(geintegreerd in lokale

drukknop)

Veiligheidsklasse -

Beschermingsgraad P20

Bedrijfstemperatuur 0°Ctot +40 °C, 40 °C tot +70 °C met declassering van - 6 W/°C

Opslagtemperatuur 0°Ctot +60 °C

Breedte (modules van 2 2 4 4
18 mm)

Beveiligingen, zekeringen | m Elektronische beveiliging tegen overbelasting, overspanning en oververhitting
m Thermische zekering "Single Shot"

Normen Conform aan de norm EN 60669-2-1
Richtlijnen Conform aan de CE-richtlijnen, CEM 89/336/CEE en LVD 73/73/23/CEE

(1) Gebruik van max. 25 drukknoppen zonder controlelampje en 5 drukknoppen met controlelampje, parallel aangesloten.
(2) Gebruik van max. 25 drukknoppen zonder controlelampje, parallel aangesloten, uitsluitend voor STD400RC/RL-SAE en STD1000RL-SAE.

C-48 Lifels ®n Sciér‘lEleititer www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Afstandsbediende dimmers

- |sTp4ooLED

400 W

i
I
I

STD400LED+

|

; -
I a9
3

A1l -/~ 8-230VAC/DC A1 -C/f\, 8-230VAC/DC
+/~ T A1l
2 B\
Diode-modules g4
Diode-modules
% B1 5
[\S1 [---}sz [-\S3
N N - [---\31 [---\sz £\
L L N
L
- Met de 2 diodemodules (meegeleverd) kunnen 2 drukknoppen worden
gebruikt, bijvoorbeeld (drukknop 1 = Aan/helderheid vergroten, drukknop 2 =
Uit/helderheid verminderen) of kunnen tot 3 verlichtingsscenario's worden
ingesteld
CCTDD20016 CCTDD20017
230V AC +10 %, -15 %, 50 Hz
8..230 VAC/CC
0,3W
02W 02W

Kort drukken voor inschakelen/uitschakelen, lang drukken voor regeling:
m Tot 10 drukknoppen op afstand zonder controlelampje, parallel aangesloten
m Max. lengte van de verbindingen 100 m

Kort drukken voor inschakelen/uitschakelen, lang drukken voor regeling:
m Tot 10 drukknoppen op afstand zonder controlelampje, parallel aangesloten
m Max. lengte van de verbindingen 100 m

1P20

-30°Ctot +50 °C

-20°Ctot+70°C

[-20°Ctot+70°C

1

Elektronische beveiliging tegen overbelasting, overspanning en oververhitting

Conform aan de normen EN 60669-1, EN 60669-2-1

Conform aan de CE-richtlijnen, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2011/65/EC

www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Afstandsbediende dimmers

Keuzetabel
SCU

SCU10-DIN SCU10-SAE

Type 1-10V

m—_— i
R

s

dimbare

Bekabelingschema’s

L L L
N N N | I
M M M (M M—
= ] e E SR = | N )
e foXe 0d 00 0d 64 b O] ! i o
SN tL =N tL S T L =N i TAENTTTTTT A
SCU10-DIN SCU10-SAE SCU10-SAE SCU10-SAE E::'S'C[,;g.g,,;g T ;,:
110V 12-30 V AC/IDC 110V 12.30 V AC/IDC 1-10V 1230 V AC/DC 110V :"1'2'36\7»\?:/'[)6"'1',1'0\/.
A Va0V A Ve OV A Ve OV I AV acle OV i
+ - 123 40 + - 123 40 + - 123 40 + 11,2340 _ + -
o0 OQOOO (e)e) OOOOQ o0 OOQQO o0 EOO ?O !
L 1 11 r--11
4 1 3. i_--_-_-
& [ 1oy 3 g ® |- 10v E\E @1-10v | 1+-1ov'ﬂ @ |1 10v

(E-)\BE] B SO IR

12-30 VAC/DC 12-30vACOC | g
Montage
Met het type SCU10-SAE is het mogelijk om een combinatie van maximaal 20 afstandsbediende dimmers te bedienen door één enkele
drukknop via de 4 digitale ingangen.
Referenties CCTDD20011 CCTDD20012
Technische karakteristieken
Spanning (Ue) 230V AC £ 10 %, 50 Hz
Verbruik 0,8 VA
Spanningsverlies 3W
Stroomverbruik voor 0,2-100 mA
uitgang 1-10V
Lokale drukknop Kort drukken voor inschakelen/uitschakelen, lang drukken voor regeling
Ingang drukknop op Kort drukken voor inschakelen/uitschakelen, lang drukken voor regeling:
afstand m tot 25 hulpdrukknoppen, parallel aangesloten, zonder controlelampjes

m tot 5 hulpdrukknoppen, parallel aangesloten, met controlelampjes
m Max. lengte van de verbindingen 50 m

Minimum- Regelbaar
verlichtingsniveau
Blauw LED- Licht op bij apparaat in gebruik. Knippert in geval van fout.

controlelampje
(geintegreerd met lokale

drukknop)
Beschermingsgraad P20
Bedrijfstemperatuur 0°Ctot+40°C
40 °C tot +70 °C met declassering van - 6 W/°C
Opslagtemperatuur 0°Ctot +60 °C
Breedte (modules van 4 4
18 mm)

Beveiligingen, zekeringen | m Elektronische beveiliging tegen overbelasting, overspanning en oververhitting

m Thermische zekering "Single Shot"

Normen Conform aan de norm EN 60669-2-1

Richtlijnen Conform aan de CE-richtlijnen, CEM 89/336/CEE en LVD 73/73/23/CEE

(1) Gebruik van max. 25 drukknoppen zonder controlelampje en 5 drukknoppen met controlelampje, parallel aangesloten.
(3) Gebruik van max. 25 drukknoppen zonder controlelampje, parallel aangesloten, uitsluitend voor SCU10-SAE.

C-50 Lifels ®n Sdérgleidte,r www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Afstandsbediende dimmers

Specifieke technische karakteristieken SAE Types

Types SAE

De STD400RC/ Ingang 1 | In-/uitschakelen en helderheid verhogen/verminderen of
RL-SAE, STD1000RL- Alleen inschakelen en helderheid verhogen (afhankelijk van
SAE en SCU10-SAE de werkingsmodus)

afstandsbediende Ingang 2 | Uitschakelen en helderheid verminderen of Alleen
dimmers worden uitschakelen (afhankelijk van de werkingsmodus)

geleverd met 4 digitale Ingang 3 | Instelbaar geheugen verlichtingsniveau 1 (standaard 50 %)
ingangen. Ingang 4 | Instelbaar geheugen verlichtingsniveau 2 (standaard 100 %)
Ingangsspanning 12-30 VAC/DC

Max. lengte van de verbindingen | 50 m

Tot 25 drukknoppen per ingang. Geen drukknop met controlelampje.

De STD400RC/RL-DIN en STD400RC/RL-SAE afstandsbediende dimmers zijn
vermogensregelaars voor alle types van variabele belastingen. De afstandsbediende dimmers
zijn voorzien van een automatische belastingsdetectie en de belastingsregelingsmethode is
aangepast aan de belasting.

Werkingsmodi van de types SAE

m De STD400RC/RL-SAE, STD1000RL-SAE en SCU10-SAE afstandsbediende
dimmers beschikken over 2 verschillende werkingsmodi (A en B) gebruikmakend van
drukknoppen die worden aangesloten op digitale ingangen (klemmen 1, 2, 3 en 4).

m De overgang van modus A naar modus B gebeurt door gelijktijdig activeren van de
digitale ingangen 3 en 4 gedurende 10 s. Na het wijzigen van de modus beginnen de
belasting en de LED te knipperen zolang de ingangen worden geactiveerd.

m In modus A wordt de verlichting ingeschakeld door kort te drukken op de drukknop
van ingang, 1 maal lang drukken vergroot de helderheid, kort drukken schakelt de
verlichting uit en lang drukken vermindert de helderheid. De dimrichting wordt
gewijzigd telkens wanneer op de drukknop van ingang 1 ingedrukt wordt. Ingang 2
schakelt altijd de verlichting uit.

® In modus B wordt alleen de helderheid verhoogd door lang te drukken op de
drukknop van ingang, 1 maal kort drukken schakelt de verlichting in. Door lang te
drukken op de drukknop van ingang 2 wordt alleen de helderheid verminderd. Kort
drukken schakelt de verlichting uit.

m Ingangen 3 en 4 zijn bedoeld voor geheugenbanken voor andere
verlichtingsniveaus. Het verlichtingsniveau wordt opgeroepen door kort te drukken
en wordt in het geheugen opgeslagen door lang te drukken gedurende 3 s.

Gemeenschappelijke technische karakteristieken

Gemeenschappelijke werkingsmodus van de types SAE en DIN
m De afstandsbediende dimmer wordt Aan/Uit geschakeld door kort te drukken op
de drukknop aan de voorzijde. Deze drukknop licht blauw op wanneer de
afstandsbediende dimmer in bedrijf is.

m Het verlichtingsniveau wordt geregeld door de drukknop op de voorzijde
ingedrukt te houden totdat het gewenste niveau bereikt wordt.

m De dimrichting (verhogen/verminderen) wordt gewijzigd telkens wanneer de
drukknop op de voorzijde wordt losgelaten.

m De afstandsbediende dimmer is voorzien van een geheugenfunctie dat het
verlichtingsniveau voor het uitschakelen opslaat. Wanneer de afstandsbediende
dimmer opnieuw wordt ingeschakeld, is het verlichtingsniveau hetzelfde als voor
het uitschakelen.

m De drukknoppen die op de klem el zijn aangesloten hebben dezelfde functies
als de drukknop op de voorzijde van de afstandsbediende dimmer.
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Modulaire apparatuur: Afstandsbediende dimmers

Specifieke technische karakteristieken STD400LED

STD400LED STD400LED+
L LED1 gem@
std ON O \9ho
Prog5 \ N
120 4 ng?4
3 ED2/3 511
N g >
=
Functiekeuzeschakelaar Functiekeuzeschakelaar
» f&
T
Amin”
%
- Regelpotentiometer voor de dimtijd
Dimbare fluocompacte |1 Automatische herkenning van de belasting Automatische herkenning van de belasting
lampen (CFL) Start met 100 % helderheid Start met 100 % helderheid
Mogelijkheid tot verminderen van de lichtintensiteit na 3 s | Mogelijkheid tot verminderen van de lichtintensiteitna 3 s
Bediening van 3 verschillende verlichtingsscenario's
2 Geen automatische herkenning van de belasting (altijd Geen automatische herkenning van de belasting (altijd met
met faseaansnijding) faseaansnijding)
Start altijd met 50 % lichtintensiteit Start altijd met 50 % lichtintensiteit

Mogelijkheid tot verminderen van de lichtintensiteit na 2's | Mogelijkheid tot verminderen van de lichtintensiteitna 2 s
Bediening van 3 verschillende verlichtingsscenario's
Prog 3 Aanleren van de minimumhelderheid Aanleren van de helderheidswaarde bij het inschakelen
Programmering van 3 verschillende verlichtingsscenario's
(via meegeleverde diodemodule):

sluimerfunctie, wekfunctie, gecombineerd inschakelen en

dimmen
Dimbare LED 4 Geen automatische herkenning van de belasting (altijd met verbreking fasebegin) te gebruiken in geval van problemen
met de regeling van LED's
Standaard: Prog 5 Aanleren van de minimumhelderheid Aanleren van de helderheidswaarde bij het inschakelen
Gloeilamp Programmering van 3 verschillende verlichtingsscenario's
Halogeenlamp (via meegeleverde diodemodules):
Transformator sluimerfunctie, wekfunctie, gecombineerd inschakelen en
Dimbare LED dimmen
6 Standaardfunctie: Comfortfunctie:
Regelbare helderheid bij inschakelen (standaard 100 %) | Regelbare helderheid bij inschakelen (standaard 100 %)
Gecombineerd inschakelen en dimmen van de Gecombineerd inschakelen en variéren van de lichtintensiteit
lichtintensiteitna 2 s Geintegreerde functies: wekfunctie, sluimerfunctie en

verlichtingsscenario's

Bediening van 3 verschillende verlichtingsscenario's

7 De dimmer is permanent Aan Standaardfunctie:

Regelbare helderheid bij inschakelen (standaard 100 %)
Gecombineerd inschakelen en dimmen van de lichtintensiteit
Bediening van 3 verschillende verlichtingsscenario's

8 - Functie met 2 drukknoppen:

(drukknop of schakelaar) via de diodemodule, waardoor de
verlichting kan worden in-/uitgeschakeld en de lichtintensiteit
kan worden verhoogd/verminderd

9 - Tijdschakelaarfunctie:

Van 1 s tot 60 minuten met uitschakelingswaarschuwing door
verminderen van de helderheid en verlengde werking door
lang te drukken op de drukknop

10 - Schakelaarfunctie:

Voor aanwezigheids- of bewegingsmelders

Bediening van 3 verschillende verlichtingsscenario's
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Modulaire apparatuur: Afstandsbediende dimmers

Tabel van de belastingen

STD400RC/RL-DIN, STD400RC/RL-SAE

Gloei- en halogeenlampen 230 V 40-400 W
Laagspanningshalogeenlampen met elektronische transformator 40-400 W
Laagspanningshalogeenlampen met conventionele transformator 40-400 W
Laagspanningshalogeenlampen met ringkerntransformator 40-300 W
Motoren (ventilatoren... 40-200W
Gloei- en halogeenlampen 230V 0-400W*
Laagspanningshalogeenlampen met elektronische transformator 0-300W
Laagspanningshalogeenlampen met conventionele transformator 0-400W*
Laagspanningshalogeenlampen met ringkerntransformator 0-400W*
Dimbare fluocompact lampen (CFL) 0-80W
Dimbare LED's 0-60W

* Laat een ventilatieruimte van 8 mm rechts en links bij een belasting > 300 W.

STD1000RL-DIN, STD1000RL-SAE

Gloei- en halogeenlampen 230 V 60- 1000 W
Laagspanningshalogeenlampen met conventionele transformator 60 - 1000 W
Motoren (ventilatoren... 60 -600 W
SCU10-DIN, SCU1 0-SAE
Monofluorescentiebuizen met elektronische ballast (diam. 26 mm), 50x18W,40x 36 W,
1-10 V sturing 25x58 W
Duofluorescentiebuizen met elektronische ballast (diam. 26 mm), 40x 18 W, 20 x 36 W,
1-10 V sturing 12x58 W
Fluocompacte lampen met elektronische ballast, 1-10 V sturing 50 max. tot 1500 W

Aansluiting

Type Aandraaimoment |Koperkabels
Stijf Soepel of met draadhuls

STD en SCU (aansluitingen op bovenzijde)| 0,5 N.m <4 mm? <4 mm?
STD en SCU (aansluitingen op onderzijde) | 0,5 N.m <2,5mm? <2,5mm?
STD400LED, STD400LED+ 0,5N.m <2,5mm? <2,5mm?
Gewicht (g)
Afstandsbediende dimmers
STD400RC/RL-DIN 80
STD400RC/RL-SAE 90
STD1000RL-DIN 120
STD1000RL-SAE, SCU10 130
STD400LED 65
STD400LED+ 70
Afmetingen (mm)
6 60
-~ 44—
ceer I @e) L >’7¢ 18 |~24.
85 4568 ] g
’ﬁ | | 85 89 45 72
KORDKDKDID! 6 || J
B © 0
36 56 oo [
STD400RC/RL STD1000RL STD400LED, STD400LED+
SCcu10
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Modulaire apparatuur: Afstandsbediende dimmers

Universele dim
inbouw 200 W

mermodule

m De dimmermodule wordt bediend met mechanische drukknoppen in parallelwerking.
m Voor de installatie van de dimmermodule in combinatie met een drukknop moet een diepe
inbouwdoos worden gebruikt.

'_
m
o

_ Verklaring van de symbolen:

LED

230V gloeilampen

230 V halogeenlampen

Dimbare, gewikkelde transformatoren

(6] 8] @ [=]

Dimbare, elektronische transformatoren

Montage

Referentie

Universele LED-dimmermodule

B2

Voor ohmse, inductieve of capacitieve belastingen, bv. dimbare LED-lampen, gloeilampen, dimbare gewikkelde transformatoren of
elektronische transformatoren.

CCT99100

Faseaansnijding of faseafsnijding

De universele dimmer herkent automatisch de aangesloten belasting. Sluit geen gemengde belastingen aan.

De dimmermodule wordt bediend met mechanische drukknoppen in parallelwerking.

Voor de installatie van de dimmermodule in combinatie met een drukknop moet een diepe inbouwdoos worden gebruikt.
Met schroefklemmen.

Technische karakteristieken

Nominale spanning

230V AC, 50 Hz

Schakelvermogen

LED-lampen 4-100 VA (RC-modus)
4-20 VA (RL-LED-modus)

Gloeilampen 5-200 W

Halogeenlampen

5-150 W (230 V)
5-200 VA (laagspanning met dimbare gewikkelde transformator)
5-200 VA (laagspanning met dimbare elektronische transformator)

Nulgeleider niet vereist
Aansluitklemmen Schroefklemmen voor max. 2,5 mm?
Beveiliging 16 A automaat
Afmetingen 44,5 x 39,5 x 20 mm (HxBxD)
Karakteristieken m Kortsluitbestendig
m Overbelastingsbestendig
m Bestendig tegen oververhitting
m Soft start
m Geheugenfunctie
m Automatische belastingsdetectie
m Min./max. limiet kan worden ingesteld

m RL-LED bedrijfsmodus kan worden ingesteld

Opmerking: Informatie over de “dimbare LED-lampen” vindt u op de webpagina van de “Schneider Electric DimmerTool”: http://schneider-electric.dimmer-test.com
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Modulaire apparatuur: Voorrangschakelaars

DSE: IEC 64-8
CDS, CDSc: EN 500 81.1

Indien de totale opgenomen stroom de ingestelde drempelwaarde overschrijdt, zal
de voorrangsschakelaar, die onmiddellijk na de aansluitvermogensschakelaar
geinstalleerd wordt, tijdelijk (gedurende 5 tot 10 minuten) de als niet-prioritair
gekozen kringen afschakelen. Dit laat toe:

m het aantal stroomverbruikers op te voeren zonder het voorziene
maximumvermogen te wijzigen

m ontijdig uitschakelen van de aansluitvermogensschakelaar te voorkomen

m verbetering van het gebruikscomfort

> Voorrangschakelaars

r j é CDS monofasig A

- m iCDS mono: in cascade afschakelen en
LL L lt‘ ce @' 4 . ‘I herinschakelen van 2 niet-prioritaire
- kringen, met behulp van 2 ingebouwde
— o relais met gespreide werking
. - = - . (contact15A).
= O gebruikt met een stroomtransformator
L= 1 25, 5A, eningesteld op de drempelwaarde
— e e & - 5 A, kan deze voorrangsschakelaar
4 1"1"" I T — stroomsterkten van meer dan 90 A
o bedienen. Magneetschakelaars voorzien
voor de bediening van niet-prioritaire
DSE1 monofasig kringen van
m Afschakelen en herinschakelen van O meerdan15A .
1 niet-prioritaire kring O wtgeru;t n:et een ingang "gedwongen
m Uitschakeldrempel is regelbaar van 0,8 kW afschakeling
tot 7 kW (standaard: 3,7 kW)
m Duur van pre-alarm voor afschakelen (Ton) : —_ — =
is regelbaar van 0 s tot 9999 s Jeeo @ e @ ® ' el

(standaard: 60 s)

m Duur van afschakelen (Toff) is regelbaar
van 0 s tot 9999 s (standaard: 120 s)

m Duur van de buzzer (Tbe) is regelbaar
van 1 s tot 9999 s (standaard: 60 s)

m LCD scherm met achtergrond verlichting,
met 3 digits na de komma

CDS driefasig

m iCDS 3-fasig: (1 ingebouwd relais per fase, contact 15 A) laat onafhankelijk
afschakelen per fase toe.

m gedwongen gelijktijdig afschakelen van de drie fasen met handbediening
(schakelaar) of automatisch (IH, IHP, ...).

|cei?""."l

-E

CDSc monofasig

m iCDSc mono: in cascade, en vervolgens door rotatie afschakelen en
herinschakelen (om de 5 minuten) van 1 tot 4 niet-prioritaire kringen

B uitgerust met een ingang «gedwongen afschakeling» voor de 4 niet-prioritaire

L J kkringen J
A DSE1 A CDS

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r C-55

Electric



Modulaire apparatuur: Voorrangschakelaars

DSE1

CDSc

C-56

eeee

e

Life Is On

Schneider

Voorrangschakelaars DSE1, CDS, CDSc

Referenties

DSE1

Type Breedte in mod. van 18 mm
Monofasig
N LL A9C15907 |2
]
o o
1 34
o 678
S G g, |
T3
Niet prioritaire
kringen
CDSs
Type Breedte in mod. van 18 mm
Monofasig
Drempel (A): 5-10-15-20-25-30-40-45-50-60-75-90
Gedwongen afschakeling A9C15908 |5
L1 aux 1
o SR (N B _[Paux2
o 6 o
2 3 E}) 5 O 6
7 8 9 10 11 12
0 O o0 o o o o
7N v v
prioritair Il
niet prioritair
Driefasig
Drempel (A): 5-10-15-20-25-30-40-45-50-60-75-90
A9C15913 |8

Gedwongen — aux 1 aux 2 aux 3
afschakeling F F

o

7

L1 L2 L3
I J 1
) 0 6
4 6 8

g-‘ \F‘
o 10 11 12 13 14 15 1
Q Q °._.9°

9 6
Q. Q. Q
i RS v v

N prioritair | prioritair | prioritair

L1 L2 L3
niet prioritair

o
5

Type
Monofasig
Drempel (A): 5-10-15-20-25-30-40-45-50-60-75-90

Breedte in mod. van 18 mm

Gedwongen afschakeling A9C15906

niet prioritair
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Modulaire apparatuur: Voorrangschakelaars

Aansluiting
Type Aandraai- Koperen kabels
koppel Stijf Soepel of met
draadbusje
L DSE1 1,2 Nm 6 mm? 6 mm?
pz2 @)

CDS, CDSc | Prioritaire kring 3,5Nm 10 tot 50 mm? 10 tot 35 mm?

Niet prioritaire kring |2 Nm 2,5tot 10 mm? 2,5tot 10 mm?

Klemmen4,6,8, 11,13, 15: 13 mm
j Klemmen1,2,3,5,7,9

,10,12,14,16:12mm

B Aansluiting via schroefaansluiting (onverliesbare schroeven).

Technische karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken DSE1 CDS CDSc
monofasig monofasig driefasig monofasig
Toegekende isolatiespanning (Ui) 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC
Toegekende gebruikspanning (Ue) 230V AC,-15%, +10 % 230V AC 415V AC 230 VAC
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Stroombereik Van 3,5 tot 32 A nauwkeurigheid £ 1 % 5-10-15-20-25-30-40-45-50-60-75-90
Kalibers Prioritaire kring 32A(cosgp=1) 90A (cosp=1)
Niet prioritaire kring 16 A, 250V CA (cos @ =1) Moet gebeuren met contactor
>16 A moet gebeuren met contactor
Signalering van afschakelen Met rood signaallampje Met geel signaallampje
Met buzzer
Opgenomen vermogen 5 VA met achtergrondverlichting 12VA 4 VA

3,5 VA zonder achtergrondverlichting

Actief vermogen

20 KW maximum

20 kW maximum

Stroomcontrole boven de 90 A

40 W tot 8 kW, 32 A maximum

Gebruik van een stroomtransformator In/5

Regeling van het bereik: 5 A

Ingang gedwongen afschakeling - L] ] -

Sluitcontact 1 A-250V - 2 3 -

voor afstand signalisatie

Aanvullende karakteristieken

Beschermingsgraad Enkel apparaat P20 P20 P20

(CEI60529) Apparaat in modulaire | P40 IP40 IP40
kast

Bedrijfstemperatuur -5°Ctot +50 °C -5°Ctot +55°C

Opslagtemperatuur -40°Ctot +70°C -40°Ctot+70°C

Tropenvastheid (IEC 60068-1)

Uitvoering 2 (relatieve luchtvochtigheid van
95 % bij 55 °C)

Uitvoering 2 (relatieve luchtvochtigheid van 95 % bij 55 °C)

www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Scheider-schakelaars

Scheider-lastschakelaars

Schakelaars met signaallampje

C-58 Life Is On

Schneider

Scheider-schakelaars

m de sturing en de scheiding van de elektrische kringen in belasting.

m hetis nodig om ze te beveiligen met automaten:

O tegen kortsluitingen die stroomafwaarts ontstaan

O tegen overbelasting, hun kaliber dient minstens gelijk te zijn aan dat van de
automaat stroomopwaarts.

Breedte Gebruiksspanning Kaliber Ref.

2P 2 400 25 ROS64225

13 40 R9S64240

\%, ﬁl’ 63 R9S64263

24

ap 4 400 25 ROS64425
40 ROS64440
63 ROS64463

Karakteristieken

H aansluiting:

O koperkabel

o stijf: 35 mm? max.

O soepel: 25 mm? max.

m vork-aansluitrail (onderaan het apparaat)
m conform met normen

o |[EC 60669-2-4

Scheider-schakelaars met signaallampje(”

Schakelaars iSW met signaallampje 20, 32 A

Type Breedte in modules
van 18 mm

1 3 20A A9S61220 1

| 32A A9S61232

2 4
Bedrijfsfrequentie 50/60 Hz

Reservesignaallampjes voor iSW-schakelaars 20, 32 A
Type

Rode diffusor meegeleverd 230V AC

(Setvan 10)

Rode diffusor meegeleverd 12V DC/AC 15112
(Setvan 10) 24V DC/AC 15113
48V DC/AC 15114

() Deze schakelaars zijn niet biconnect
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Modulaire apparatuur: Stopcontacten

IN
?5 m'“[

Klikken op DIN rail van 35 mm.

0...360°

Inbouwpositie onverschillig.

IP20

www.schneider-electric.be

IP40

Stopcontacten iPC

IEC 60884
CEBEC

Deze stopcontacten laten toe om laagspanningsapparatuur aan te sluiten op het net.

Met sluiting 2P+T 16A A9A15306 | 2,5
2P+T + lampje A9A15307
Gebruiksspanning (Ue) 250V AC

Opmerking : Het gedifferentieerd stopcontact is bestemd voor speciale toepassingen
(noodnetwerken, stopcontacten gevoed door een omvormer, enz...), wanneer de nadruk gelegd
wordt dat het gespecialiseerde stopcontacten betreft. De gele kleur stelt de gebruiker in staat om
ze vlot terug te vinden en te identificeren.

Aansluiting
Soepel of met
draadhuis
iPC16 A 1,2N.m 10 mm? 6 mm?

Technische karakteristieken

Gebruiksspanning (Ue) 250V AC
Lampje aanwezigheid van spanning. LED technologie voor een langere levensduur:
100 000 uren
Beschermingsgraad enkel apparaat P20
(IEC 60529) apparaat in modulaire | P40
kast
Bedrijfstemperatuur -25°Ctot+70°C -25°Ctot+70°C
Opslagtemperatuur -40°Ctot +80 °C -40°Ctot +80 °C
Tropenvastheid (IEC 60068-1) uitvoering 2 (relatieve vochtigheid 95% bij 55°C)
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Modulaire apparatuur: Drukknoppen

Drukknoppen iPB
IEC 60669-1 en IEC 60947-5-1

m de drukknoppen iPB laten de bediening van de elektrische kringen toe met behulp

van impulsen.

Type Enkelvoudig Dubbel Enkelvoudig + signaallampje
N i e 8 i e X
e R e
| g |
[} :Fd"' 1 :‘3‘“’ ' :‘w
1 ) U
. @ ~ 0 @
Schema 1NS 1NO 1NO +1NS|1NO/1NS|1NO/1NO| 1NO 1NS 1NO 1 NS
3 ‘i 1 3 1 3 ‘i flb‘ ’i X1 3 X1 I X1-| 3  X1-
E- a By E E- BV B ® e B Qe
4 2 2 4 2 4| 2 4 2 X2 | 4 X2 2 X2+| 4 X2+
Drukknop kleur grijs rood grijs grijs groen/rood | grijs/grijs arijs grijs grijs arijs
Signaal-  voeding - - - - - - 110...230 VAC 12...48 VAC/DC
lampje  kleur - - - - - - groen rood groen rood
Ref. A9E18030 | A9E18031 | A9E18032 | A9E18033 |A9E18034 | A9E18035 |A9E18036 |A9E18037 |A9E18038 | A9E18039
Breedte in mod. van 18 mm 1 1 1
Technische karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken
Vervuilingsgraad ‘ 3
Vermogenskring
Gebruiksspanning 250 VAC
Gebruiksstroom 20A
Aanvullende karakteristieken
Duurzaamheid (O-D) 30000 schakelingen AC22 (cos ¢ = 0,8)
Bedrijfstemperatuur -35°C...+70°C
Opslagtemperatuur -40°C... +80°C
Tropenvastheid uitvoering 2
(relatieve vochtigheid 95% bij 55°C)
LED signaallampje verbruik : 0,3 W
nuttige levensduur: 100.000 constante lichtsterkte
onderhoudsvrij signaallampje
(LED’s niet uitwisselbaar)
Aansluiting
Aandraai- |Koperen kabel
moment Stijf Soepel of met draadbusje
1N.m 0,5mm?min. | 0,5mm? min.
2x2,5mm? 2x2,5mm? max.
max.
m snijdbare fasescheidingswand voor de doorgang van de tanden van ieder type
kamgeleiders.
m verschoven klemmen voor gemakkelijker aansluiting.
C-60 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Signaallampjes

Signaallampjes ilL

IEC 60669-1 en IEC 60947-5-1

m de signaallampjes ilL lichten op om de aanwezigheid van spanning te signaleren.

Referenties

& [ IE: ]
—_— L w_— .
1 :'ﬂ!'-'l" i "!l'.!" i :m-' \ "I!‘-"'"
¥ i i L]
=1 i —.1 1
i ") 1 ' I " | .
Schema X1- X1 X3 X1 X1 X2 X3 N
0,5s
X2+ X2 X4 X2
Kleur Rood Groen Wit Blauw Geel Groen/ Wit / Wit Rood Rood /Rood /Rood
Rood
12...48 VAC/DC A9E18330 |A9E18331 |A9E18332 |A9E18333 | A9E18334 |A9E18335 |- - -
110...230 VAC A9E18320 |A9E18321 |A9E18322 | A9E18323 | A9E18324 |A9E18325 | A9E18328 | A9E18326 -
230...400 VAC (3 fasen) |- - - - - - - - A9E18327
Breedte inmod. van 18 mm | 1 1 1 1

Technische karakteristieken

Vervuilingsgraad

Bedrijfsfrequentie 50...60 Hz
Knipperfrequentie 2Hz
Bedrijfstemperatuur -35°C... +70°C
Opslagtemperatuur -40°C... +80°C
Tropenvastheid uitvoering 2
(relatieve luchtvochtigheid van 95 % bij 55 °C)
Signaallampje met LED verbruik per signaallampje: 0,3 W
nuttige levensduur: 100000 uren constante
lichtefficiéntie
onderhoudsvrij signaallampje
(niet-vervangbare LEDs)

Aansluiting

Soepel of met

draadbusje
0,5 mm? min. 0,5 mm? min.
2x2,5mm?max. | 2x2,5mm?max.

m uitsnijdbare fasescheidingsschotten die de doorvoer van elk railtype toelaten.
m verspringende aansluitklemmen om de aansluiting te vergemakkelijken.
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Modulaire apparatuur: Trappenhuisautomaten

Trappenhuisautomaten

|

i MIN, MINs
Y Met behulp van deze trappenhuisautomaten kan een contact in een bepaalde tijd
i worden gesloten en daarna opnieuw geopend.
[ | MINp, MINt
4 ; Met behulp van deze trappenhuisautomaat kan een contact in een bepaalde
P n':‘ . tijd worden gesloten en daarna opnieuw geopend. Bovendien waarschuwt
s sreis | [ fic deze trappenhuisautomaat door middel van een knipperend lichtsignaal dat de
, I ! verlichting kort daarna zal worden uitgeschakeld. (voorsignalisatie uitschakeling).
i : De MINt-trappenhuisautomaat is dezelfde als de MINp, maar biedt bovendien een

‘impulsrelais’-functie (zie karakteristieken ‘MINY).

C

Referenties en karakteristieken

MIN MINs MINp MINt

15363 CCT15232 CCT15233 CCT15234
Spanning (+10%, -15%) 230 VAC 230 VAC 230 VAC 230 VAC
Frequentie 50 Hz 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz
Instelbare tijdvertraging 1 tot 7 minuten |0,5 tot 20 0,5 tot 20 0,5 tot 20

minuten minuten minuten

Lange tijdvertraging Tu Tu
Verbruik 1 VA <6 VA <6 VA <6 VA
Schakelcapaciteit (cos ¢ = 1) 16 A 16 A 16 A 16 A
Bedrijfstemperatuur -10 tot +50°C  |-25 tot +50°C  |-25 tot +55 °C  |-25 tot +55 °C
Breedte (modules van 18 mm) 1 1 1 1
1 schroefaansluiting per pool voor kabels tot 6 mm? n n n m
Selectie van het type aansluiting (3 of 4 draden) keuzeschakelaar | automatisch automatisch automatisch
Voorsignalisatie uitschakelfunctie n u
Impulsrelaisfunctie u

C-62 Lifels ®n SdénEeider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Trappenhuisautomaten

Trappenhuisautomaat MIN

Referenties Functie
Sluit en opent een contact na een instelbaar tijdsinterval van 1 tot 7 minuten op

MIN ! 1R/ 50 Hz (48 seconden tot 5,6 minuten op 60 Hz).

Karakteristieken

S8 m verbruik:
BEE; oin bedrif: 1,1 VA
1 — o bij aanspreken: 200 VA

m beschermingsgraad: P40
m verbruiksfrequentie: 50...60 Hz

iy o m vermogenskring:
O kaliber van het contact: 16 A, cos ¢ = 1
e == O bediend maximumvermogen:
i) - gloeilampverlichting of halogeenverlichting 230 V: 2000 W
}/ ® stuurkring:

O totale opgenomen stroom door de aangesloten verlichte drukknoppen < 50 mA
L~ O twee werkingsmodi uitgerust met een tweestandenschakelaar aan de voorzijde
O automatische modus :
- werking in trappenhuismodus
- instelbaar tijdsinterval van 1 tot 7 min.
- regelbaar met draaiknop in stappen van 15 s.
- bij elke druk op de knop wordt de vertraging opnieuw gestart
O gedwongen werking
- verlichting blijft branden
m geen voorsignalisatie uitschakeling
; m gebruikstemperatuur: - 25 °C tot +565 °C
gfdraads m tropenvastheid: uitvoering 2 (relatieve vochtigheid 95 % bij 55 "C)
: m gansluiting:
O kooiklemmen voor kabel tot 6 mm?
O aansluittype: 3 of 4 draden met keuzeschakelaar op de zijkant van het product.

4-draads

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r C-63
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Modulaire apparatuur: Trappenhuisautomaten

MiINs 1

4-draads

Vof

C-64 Lifels ®n Sclérgiigﬁr

Trappenhuisautomaat MINs

Karakteristieken

m twee werkingsmodi geactiveerd met schakelaar op de voorzijde:
O timermodus: vertraging instelbaar van 0,5 tot 20 min.,

0 gedwongen modus: constante verlichting.

m de tijdvertraging herbegint telkens wanneer een drukknop wordt ingedrukt.
m spanning: 230 V AC +10%, - 15%.

m frequentie: 50/ 60 Hz.

m verbruik tijdens werking: < 6 VA

m verbruik van aangesloten verlichte drukknoppen: max. 150 mA.
m jsolatieklasse: klasse Il.

m peschermingsgraad: IP 20B.

m bedrijfstemperatuur: -25°C tot +50°C.

®m nominale stroom van het contact: 16 A, cos ¢ = 1.

m geen voorsignalisatie uitschakeling

m belastingstabel:

230 V gloei- en halogeenlampen 2.300 W

Niet-gecompenseerde fluorescentielampen / in serie 2.300 VA
geplaatste gecompenseerde fluorescentielampen

Fluocompacte lampen met conventionele ballast 1.500 VA
Parallel gecompenseerde fluorescentiebuizen met 400 VA (42 mF)
conventionele ballast

Fluorescentiebuizen met elektronische ballast 300 VA

IXTW, 7x11TW,7x15W,
7x20W, 7x23W

Aansluiting

m gansluitklemmen: 1 schroefaansluiting per pool voor kabels tot 6 mm?2.
m gansluitingstype: 3- of 4-draads met automatische selectie.
® mechanische compatibiliteit met aansluitrails.

Fluocompacte lampen met elektronische ballast

www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Trappenhuisautomaten

Trappenhuisautomaten MINp en MINt

m tijdvertraging instelbaar van 0,5 tot 20 min.

MINp CCT15233 m via keuzeschakelaar op voorzijde zijn 3 werkingsmodi mogelijk:

MINt CCT15234 O timermodus zonder ‘voorsignalisatie uitschakeling’,

O timermodus met ‘voorsignalisatie uitschakeling’ in het apparaat ingebouwd. De
lamp knippert 40 en 30 s voor het einde van de tijdvertraging

O gedwongen modus: constante verlichting.

m voor de MINp: kan 2 types sturingen krijgen via een drukknop:

O drukknop < 2 s ingedrukt houden: de vooraf ingestelde tijdvertraging zal starten
(wanneer tijdens deze tijdsperiode een nieuwe impuls gegeven wordt op de
drukknop van < 2 s: zal de vooraf ingestelde tijdsvertraging opnieuw starten).

O drukknop > 2 s ingedrukt houden: verlichting zal gedurende 1 u branden.
Wanneer tijdens die tijdsperiode een nieuwe impuls op de drukknop gegeven
wordt:

i - impuls < 2 s: herbegint de vertraging van 1 u

X - impuls > 2 s: verlichting wordt uitgeschakeld.

I | \ m voor MINt: kan 2 types sturingen krijgen via een drukknop:

_| J : O drukknop < 2 s ingedrukt houden: de vooraf ingestelde tijdvertraging zal starten

(wanneer tijdens deze tijdsperiode een nieuwe impuls gegeven wordt op de
drukknop van < 2 s: verlichting wordt uitgeschakeld).

O drukknop > 2 s ingedrukt houden: verlichting zal gedurende 1 u branden.
Wanneer tijdens die tijdsperiode een nieuwe impuls op de drukknop gegeven
wordt:

. - impuls < 2 s: herbegint de vertraging van 1 u

] - — - impuls > 2 s: verlichting wordt uitgeschakeld.

: ®m spanning: 230 V AC +10%, - 15%.

1 | — m frequentie: 50/ 60 Hz.

Seppyicker m verbruik tijdens werking: < 6 VA.
. m verbruik van aangesloten verlichte drukknoppen: max. 150 mA.
m jsolatieklasse: klasse II.
: ‘ m beschermingsgraad: IP 20B.
s

4-draads

m bedrijffstemperatuur: -25°C tot +50°C.

m nominale stroom van het contact: 16 A, cos ¢ = 1,
! m belastingstabel:

MINE Typeverlchting  Maxvermogen

230V gloei- en halogeenlampen 3.600 W

Niet-gecompenseerde fluorescentielampen / in serie 3.600 VA

geplaatste gecompenseerde fluorescentielampen

Fluocompacte lampen met conventionele ballast 1.500 VA

Parallel gecompenseerde fluorescentiebuizen met 1.200 VA (120 mF) (1)
conventionele ballast

Fluorescentiebuizen met elektronische ballast 1.000 VA
Fluocompacte lampen met elektronische ballast 34xTW, 27 x 11T W

24 x15W, 22 x 23 W
(1) De "voorsignalisatie uitschakeling” functie is niet beschikbaar voor belastingen van deze types.

Aansluiting

m gansluitklemmen: 1 schroefaansluiting per pool voor kabels tot 6 mm?.
m gansluitingstype: 3- of 4-draads met automatische selectie.
m mechanische compatibiliteit met aansluitrails.
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Modulaire apparatuur: Schakelklokken

Keuzetabel

De schakelklokken besturen de opening en sluiting van onafhankelijke kringen
volgens een programma dat vooraf door de gebruiker wordt ingesteld:

m door het memoriseren van ON- en OFF-schakelingen voor de elektronische IHP
m door het aanbrengen van ruiters of onverliesbare segmenten op een
programmeerschijf voor de mechanische IH

Product Aantal Cyclusperiode Minimumtijd Aantal Back-up bij | Breedte | Gedwongen | Uitgangs- Omschakeling
kanalen tussen 2 schakelingen | stroom- (mod. bediening contact zomer/
schakelingen onder- van Aan/ Uit omschakelaar wintertijd
breking 18 mm) (cos ® =1)

IHP 1k 1 24 uen/of 7d 1 min. 56 6 jaar 2,5 Aan/ Uit 16 A Auto
IHP + 1k 1 24 uen/of 7d 1s 84 6 jaar 2,5 Aan/ Uit 16 A Auto
IHP 2k 2 24 uen/of 7d 1 min. 56 6 jaar 2,5 Aan/ Uit 16 A Auto
IHP + 2k 2 24 uen/of 7d 1s 84 6 jaar 2,5 Aan/ Uit 16 A Auto
IHP DCF 1k (1) 1 24 uen/of 7d 1s 42 4 jaar 2,5 Aan/ Uit 16 A Auto
IHP 1k 18 mm 1 24 uen/of 7d 1 min. 28 10 jaar 1 Aan/ Uit 16 A Auto
IHP + 1k 18 mm 1 24 uen/of 7d 1 min. 42 10 jaar 1 Aan/ Uit 16 A Auto

IH60 mn 1k ZGR (4) 1 60 min. 1min. 156s 24 Aan - 24 Uit | geenenkele |3 Aan 16 A Handmatig
IH 24u 1k ZGR 1 244 30 min. 24 Aan - 24 Uit | geenenkele |3 Aan 16 A Handmatig
IH 24u 1k MGR (5) 1 24 4 30 min. 24 Aan - 24 Uit | 150 u 3 Aan 16 A Handmatig
IH 24u 2k MGR 2 24 u 30 min. 24 Aan - 24 Uit | 150 u 3 Aan 16 A Handmatig
IH 7d 1k MGR 1 7 dagen 4u 21 Aan-21 Uit | 150 u 3 Aan 16 A Handmatig
IH24u + 7d 1+1k 1+1 24u+7d 45 min. +12u |16 Aan-16 Uit | 150u 3 Aan 16 A Handmatig
MGR + 7 Aan -7 Uit

‘Demechanische schakelklokken, Tmodule
IHH 7d 1k MGR 1 7 dagen 2u 42 Aan - 42 Uit | 100 u 1 Aan/ Uit 16 A Handmatig
IH 24u 1k MGR 1 24 4 15 min. 48 Aan - 48 Uit | 100 u 1 Aan/ Uit 16 A Handmatig
IH 24u 1k ZGR 1 244 15 min. 48 Aan - 48 Uit | geen enkele | 1 Aan/ Uit 16 A Handmatig

Programmeringskit (2)

Geheugensleutel (2)
ANT DCF-antenne

(1) De IHP DCF wordt via de DCF-antenne met de Frankfurtzender gesynchroniseerd.

(2) Voor IHP +1k en IHP+ 2k.

(3) Met pulsprogrammering zijn schakelingen met een duur van minder dan één minuut mogelijk (instelbaar van 1 tot 59 s); een pulssturing heeft altijd voorrang.
(4) ZGR = zonder gangreserve

(5) MGR = met gangreserve
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Modulaire apparatuur: Schakelklokken

Display met
backlighting,
random-functie
en puls-
programmering

(©)

Functie
‘vakantie-
programma’

Mechanische
compatibiliteit
met aansluit-

rails

Schroefloze
aansluiting

Ingang
voor

externe
sturing

Houder
handleiding
onder de kap

Geheugen-
cartridge in
de voorzijde
geintegreerd

Referenties

- - - - CCT15850
n n ™ n 1ingang |m n CCT15851
. . = . CCT15852
n n n n 2 n - CCT15853
ingangen
Random-functie | g n 15857

CCT15854

CCT15837

CCT15338

CCT16364

CCT15365

15337

CCT15367

15366

15331

15336

15335

CCT15860

CCT15861

15858
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Modulaire apparatuur: Schakelklokken

Intuitieve schakelklokken IHP

m deze tijdschakelaars schakelen belastingen automatisch aan en uit afhankelijk van
het programma dat door de gebruiker werd ingevoerd.

m ze werken volgens een wekelijkse cyclus: hetzelfde programma wordt iedere week
opnieuw herhaald.

m ze bieden een automatische omschakeling tussen de winter- en de zomertijd en
passen die functie aan in functie van uw locatie.

m het programma kan tijdelijk of permanent gedwongen worden door 2 toetsen op
het product in te drukken.

m de IHP 1k en de 2k, evenals de IHP+, met vakantieprogramma’s, waarbij de
begin- en de einddatum van de afwezigheid kan worden geconfigureerd.

Referentie
Omschrijving Referentie
IHP 1c CCT15850

= . IHP + 1c CCT15851
1 =TT A IHP 2c CCT15852
}Es?;——@ IHP + 2¢ CCT15853
— __ﬁ L] Toebehoren
Programmerings-kit voor pc | CCT15860

Geheugen-sleutel CCT15861

Elektrische karakteristieken

m spanning: 230 V AC + 10 %.

m frequentie: 50/60 Hz.

m verbruik:

o4 VA voor IHP1k/+1K,

o 7 VA voor IHP 2k/+2k.

B back-up van programma en tijdsinstelling door middel van een lithiumbatterij:
O levensduur van de batterij: 6 jaar

O autonomie, gecumuleerd bij stroomonderbreking: 6 jaar
m tijdnauwkeurigheid:

O+ 1 s per dag bij 20°C,

® nominale stroom van het contact:

016 A onder 250 V AC (cos ¢ = 1),

010 A onder 250 V AC (cos ¢ = 0,6).

Mechanische karakteristieken

m totale afmetingen: 2,5 modules.

W beschermingsgraad: IP20B.

m bedrijffstemperatuur: - 10°C tot + 50°C.

m houder voor handleiding onder de kap voor IHP 1k/2k en IHP + 1C/2k

Specifieke karakteristieken voor 1 en 2 kanaal IHP+

m handmatige functies:
O tijdelijke opheffing van programmering voor vakantiedagen, feestdagen enz...
door configuratie van de 2 data: begin en einde van afwezigheid,
O simulatie van aanwezigheid dankzij willekeurige bediening tijdens ON-periodes.
m pulsfuncties: programmering van pulsen instelbaar van 1 tot 59 s (puls heeft
voorrang op de schakeling).
~  mbacklighting van het scherm.
ExulExn' m geheugencartridge op de voorzijde.
m bijkomende ingangen voor externe besturing met een schakelaar of een drukknop
(1 ingang voor IHP+ 1k en 2 ingangen voor IHP+ 2k).
O karakteristieken van de ingang:
- spanning: 230 V AC, +10%, -15%,
- frequentie: 50/60 Hz,
- ingangsstroom: max. 1,2 mA,
- verbruik: max. 0,3 mW,
- kabellengte: max. 100 m.
m toebehoren:
O programmeringskit voor pc bestaat uit een programmeringsapparaat, en
geheugencartridge, een cd-rom en een 2 m lange USB-kabel.
O geheugencartridge voor het opslaan en kopiéren van programma’s.

Programmeringskit voor PC

———

Geheugensleutel

,_
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s
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Aansluiting

m 2 schroefloze aansluitingen per pool voor kabels tot 2,5 mm?2.
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Modulaire apparatuur: Schakelklokken

ANT DCF

NQ%;F}} g
LTl |
230V 230V

IHP DCF 1k- aansluiting van max. 5 IHP DCF per
antenne

www.schneider-electric.be

Intuitieve schakelklokken IHP DCF

Referenties

Omschrijving Referentie
IHP DCF 1c 15857
Toebehoren
ANT DCF | 15858

Elektrische karakteristieken

m spanning: 230 V AC + 10 %.

u frequentie: 50/60 Hz.

m verbruik

O 2 VA voor IHP DCF 1k,

B back-up van programma en tijdsinstelling door middel van een lithiumbatterij:

O levensduur van de batterij: 12 jaar

O autonomie, gecumuleerd bij stroomonderbreking: 4 jaar

m tijdnauwkeurigheid:

01 s op 1 miljoen jaar dankzij de synchronisatie op het signaal van de
DCF Frankfort-zender voor IHP DCF 1k.

® nominale stroom van het contact:

016 A onder 250 V AC (cos ¢ = 1),

010 A onder 250 V AC (cos ¢ = 0,6).

Mechanische karakteristieken

m totale afmetingen: 2,5 modules.

m beschermingsgraad: IP20B.

m bedrijffstemperatuur: - 10°C tot + 50°C.

m houder voor handleiding onder de kap voor IHP DCF 1k.

Specifieke karakteristieken voor de IHP DCF

m synchronisatie op het signaal van de Frankfort-zender DCF 77:

O automatisch bij indienststelling en vervolgens iedere dag om 01.00, 02.00, 03.00
en 04.00 u,

0 handmatig door de IHP-toetsen in te duwen of na een ‘reset’,

O op het scherm weergegeven door de letters RC,

m handmatige functies:

O tijdelijke annulering van programmering voor vakantiedagen, feestdagen enz...
door configuratie van de 2 data - begin en einde van afwezigheid,

O simulatie van aanwezigheid dankzij willekeurige bediening tijdens ON-periodes.

m pulsfuncties: programmering van pulsen instelbaar van 1 tot 59 s (puls heeft
voorrang op de schakeling).

Specifieke karakteristieken voor de ANT DCF-antenne

W aansluiting:

o1,5mm?

o maximaal 5 IHP DCF klokken per antenne

O maximumafstand tussen IHP DCF en antenne: 200 meter.

m installatie: buiten het elektrische schakelbord, buitenshuis, onder een afdak.
m bedrijffstemperatuur: - 20°C tot + 70°C.

m beschermingsgraad: |P54.

m totale afmetingen: L x B x H: 70 x 57 x 92 mm.

Aansluiting

m 1 schroefaansluiting per pool voor kabels tot 6 mm?2.
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Intuitieve schakelklokken IHP

Functie

m deze tijdschakelaars schakelen belastingen automatisch aan en uit afhankelijk van
het programma dat door de gebruiker werd ingevoerd.

m ze werken volgens een wekelijkse cyclus: hetzelfde programma wordt iedere week
opnieuw herhaald.

m ze bieden een automatische omschakeling tussen winter- en zomertijd en laten
toe om die aan te passen afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt.

m het programma kan tijdelijk of permanent gedwongen worden door toetsen op het
product in te drukken.

Referenties

Omschrijving Ref.
IHP 1c 18 mm CCT15854
IHP + 1c 18 mm CCT15837

Elektrische karakteristieken

m spanning: 230 V AC + 10 %.

m frequentie: 50/ 60 Hz.

m verbruik:

02,5 VA voor IHP 1k 18 mm,

o 3 VA voor IHP + 1k 18 mm.

m opslaan van programma en tijd door lithiumbatterij:
O levensduur van de batterij: 10 jaar,

O autonomie, gecumuleerd bij stroomonderbreking: 10 jaar.
m tijdnauwkeurigheid: £ 1 s per dag bij 20°C.

m nominale stroom van het contact:

016 A onder 250 V AC (cos ¢ = 1),

o4 A onder 250 V AC (cos ¢ = 0.6).

Mechanische karakteristieken

m totale afmetingen: 1 module.

m beschermingsgraad: IP20B.

m bedrijfstemperatuur: - 10°C tot + 50°C.

m mechanische compatibiliteit met aansluitrails (alleen voor IHP + 1¢c 18 mm).

Aansluiting

m 1 schroefaansluiting per pool voor kabels tot 6 mm?2.

www.schneider-electric.be
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Mechanische schakelklokken IH

m deze tijdschakelaars schakelen belastingen automatisch aan en uit volgens het
programma dat door de gebruiker is ingegeven.

m ze werken met een uur-, dag- of weekcyclus: hetzelfde programma wordt ieder uur
(IH60mn), iedere dag (IH 24u), iedere week (IH 7d) herhaald.

| het programma kan worden gewijzigd.

Referenties
Omschrijving Ref.

IH60mn 1k ZGR CCT15338
IH 24u 1k ZGR CCT16364
IH 24u 1k MGR CCT15365
IH 24u 2k MGR 15337
IH7d 1k MGR CCT15367
IH24u + 7d 1+1k MGR 15366
Toebehoren

Extra ruiters (1 zakje met: 5 rode, 5 groene, 5 witte, 5 gele) ‘ 15341

Elektrische karakteristieken

m spanning: 230 VAC +10 %, -15 % (110- 230 V AC +10 %, -15 % voor IH 24u 1k
MGRen IH 7d 1k MGR).

frequentie: 50/60 Hz (50 Hz voor IH 60mn 1k ZGR, IH 24u + 7] 1+1k ZGR).
verbruik: 2,5 VA (1 VA voor IH 60mn 1k ZGR).

tijdnauwkeurigheid: +1 s per dag bij 20 °C.

back-up bij stroomuitval met een lithiumbatterij (uitsluitend voor MGR-types):
levensduur: 6 jaar, back-uptijd: 150 u (200 u voor IH 24u 1k MGR en IH 7d 1k MGR
met 230 V AC netspanning en 100 u voor IH 24u 1k MGR en IH 7d 1k MGR met
100 V AC netspanning).

vermogen uitgangscontact: 16 A (10 A voor IH 60 mn 1k MGR) onder 250 V AC
(cos@=1),4 Aonder 250V AC (cos ¢ =0.6).

Mechanische karakteristieken

m Programmeren met jumpers (meegeleverd) of met vaste segmenten:

Type Aantal meegeleverde jumpers

IH 24u 2k MGR 4 rood + 4 groen + 2 wit

IH24u + 7d 1+1k MGR 6 geel (24 u), 12 blauw + 2 rood (7 dagen)
Type Aantal vaste segmenten
IH60mn 1k ZGR, IH 24u 1k ZGR, IH 24u 1k MGR 96

IH7d 1k MGR 84

| sturingsschakelaar op de voorkant (uitsluitend voor IH 60mn 1k ZGR, IH 24u 1k
ZGR, IH24u 1k MGR, IH 7d 1k MGR):

O permanente besturingsschakelaar met 3 posities (Aan, auto, Uit).

O tijdelijke besturingsschakelaar met 2 posities voor ieder segment (Aan, Uit).

m totale afmetingen: 3 modules van 18 mm.

m beschermklasse: IP20.

m bedieningstemperatuur: -20 °C tot +55 °C.

m extra jumpers (voor IH 24u 2k MGR, IH 24u + 7d 1+1k MGR): deze worden gebruikt om
een groter aantal sequenties te programmeren.

Aansluiting

m schroefverbinding voor kabels tot 6 mm? (voor IH 24u 2k MGR, IH 24u + 7d 1+1k MGR).
m 2 klemmen met schroefloze verbinding per pool voor kabels tot 2,5 mm?
(voor IH 60mn 1k ZGR, IH 24u 1k ZGR, IH 24u 1k MGR, IH 7d 1k MGR).

2 24 h 7
3
7 IH 24u 2k MGR
7
o1 Ol2 OJ3 é:ll- é:il! 8 1 2 —3‘
IH 60mn 1k ZGR, 8
123 |L N IH 24u 1k ZGR/MGR,
|H7d 1k MGR IH24u +7d 1+1k MGR
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Mechanische schakelklokken IH

Functie

m deze tijdschakelaars schakelen belastingen automatisch in en uit afhankelijk van
het programma dat door de gebruiker werd ingevoerd.

m ze werken volgens een dagelijkse of wekelijkse cyclus: hetzelfde programma
wordt dag na dag (IH 24u) en week na week (IH 7d) herhaald.

m het programma kan handmatig worden opgeheven of ingeschakeld.

Referenties

Omschrijving Ref.
IHH 7d 1k MGR 15331
IH 24u 1k ZGR 15335
IH 24u 1k MGR 15336

Elektrische karakteristieken

m spanning: 230 V CA £ 10 %.

m frequentie: 50...60 Hz.

m verbruik: 2,5 VA.

m opslaan van programma en tijd:

o levensduur: 10 jaar

O autonomie, gecumuleerd bij stroomonderbreking: 100 uren.
(uitgenomen model IH 24 h 1C SRM)

m tijdnauwkeurigheid: + 1 seconde per dag bij 20 °C.
m kaliber van het contact:

016 Aop 250 VAC (cos ¢ = 1)

o4 Aop 250V AC (cos ¢ = 0,6).

Mechanische karakteristieken

m programmering met onverliesbare segmenten
m totale afmetingen: 1 module.

W beschermingsgraad:

O de voorzijde: IP40,

O aansluitklemmen: IP20B.

m bedrijffstemperatuur: - 10°C tot + 50°C.

Aansluiting

m 1 schroefaansluiting per pool voor kabels tot 6 mm?2.

www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Schemerschakelaars

Keuzetabel
1C 2000 IC 2000P+
15482 CCT15284 CCT15368 15483
Aantal kanalen 1 1 1 1
Sturing door lichtsterktesdetectie n ™ " "
Koppeling met weekprogrammering 42 schakeltijden
Sturing door berekening van de zonsopgang/
zonsondergangtijden
Technische karakteristieken
Instelbare drempel voor de lichtsterkte (lux) 21tot 100 Ix 2 tot 2000 Ix 210t 2000 Ix 21tot 50 Ix
60 tot 300 Ix
350 tot 2100 Ix
Spanning (+10 %, -15 %) 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Verbruik 6 VA 6 VA 6 VA 3 VA
Bedieningstemperatuur -20 tot +50 °C -25 tot +55 °C -25 tot +55 °C -20 tot +50 °C
Breedte (modules van 18 mm) 1 2,5 2,5 2,5
Vermogen cos =1 16 A 16 A 16 A 16 A
uitgangscontact cos¢=0.6 10A 10A 10A 10A
Tijdvertraging (Aan en Uit) 20 s (Aan) 260s >60s Aanpasbaar van 20
80 s (Uit) tot 140 s
Controlelampje, onvertraagd, dat brandt bij lichtsterkte < drempel | Rood Rood Rood
Controlelampje bij omschakeling contact Groen Groen Groen
LCD-display Met
achtergrondver-
lichting
Back-up met lithiumbatterij ™
Gangreserve 5-6 jaar
Houder voor instructiehandleiding aan de voorkant n n n
Bekabelingstestfunctie met drukknop aan de voorkant n n
1 schroefverbinding per pool ™ [ ]
2 verbindingen zonder schroef per pool ™ n
Mechanische compatibiliteit met elektrische aansluitrails n
Geleverd met standaard cel voor schakelbord n
Geleverd met standaard cel met muurbevestiging ™ " "
Geleverd met digitale cel met muurbevestiging
Geleverd met geheugenkaart

Celkeuzetabel voor reserveonderdelen
Referenties

IP65 standaard cel voor schakelbord voor IC 2000 (CCT15284) 15281

IP54 standaard cel met muurbevestiging voor IC 100, IC 2000 (CCT15368), IC 2000P+ CCT15268
IP55 ddigitale cel met muurbevestiging voor 100kp+ 1C/2C CCT15260
IP66 ddigitale schakelbordcel voor 100kp+ 1C/2C CCT15261

g &

IC 2000 standaard IC 2000 Standaard IC 100kp+ digitale IC 100kp+ digitale
schakelbordcel, 15281 cel met cel met muur- schakelbordcel, CCT15261
muurbevestiging, bevestiging,
CCT15268 CCT15260
C-74 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Schemerschakelaars

IC Astro IC 100kp+
IC Astro 1C IC Astro 2C IC 100kp+ 1C IC 100kp+ 2C
CCT15224 CCT15244 CCT15491 CCT15493
1 2 1 2
u u
84 schakeltijden 84 schakeltijden 84 schakeltijden 84 schakeltijden
] ]
Volgens de Volgens de 1 tot 99000 Ix 1 tot 99000 Ix

zonsopgang-/
zonsondergangtijden

zonsopgang-/
zonsondergangtijden

achtergrondverlichting

achtergrondverlichting

achtergrondverlichting

230 VAC 230V AC 230V AC 100-240 VAC
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
3VA 6 VA 3VA 3VA

-25tot +45°C -25tot +45 °C -30tot +55 °C -30tot +55 °C
2,5 2,5 2 3

16 A 16 A 16 A 16 A

10A 10A 10A 10A

Verschil in zonsopgang- | Verschil in zonsopgang- | Aanpasbaar van 0 tot Aanpasbaar van 0 tot
en/of en/of 59,59 min. 59,59 min.
zonsondergangstijden zonsondergangstijden

afzonderlijk aanpasbaar | afzonderlijk aanpasbaar

tot £120 min. tot £120 min.

Met Met Met Met

achtergrondverlichting

u u u u
6 jaar 6 jaar 10 jaar 10 jaar
u u
u u
u u
u u u

www.schneider-electric.be
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Schemerschakelaars IC100

De schemerschakelaar stuurt de sluiting van een contact wanneer de lichtsterkte afneemt
en onder de geselecteerde drempelwaarde zakt. Het stuurt de opening van een contact
wanneer de lichtsterkte toeneemt en tot boven de geselecteerde drempelwaarde stijgt.

Referenties

Type Ref.
IC 100 met cel voor wandmontage 15482
Karakteristieken
1C100

m instelbare drempelwaarde voor de lichtsterkte: 2 tot 100 lux.
m tijdvertraging: bij sluiten: 20 s, bij contactonderbreking: 80 s.
m contact opening: < 3 mm.

m isolatieklasse: klasse II.

m beschermingsgraad: IP20B.

m compatibel met aansluitrails.

m cel voor wandmontage met bijhorende bevestiging.

m nominale stroom van het contact:

0 16 A onder 250 V AC (cos ¢ = 1),

0 10 A onder 250 V AC (cos ¢ = 0,6).

m 1 schroefaansluitklem per pool voor kabels tot 6 mm?

m belastingstabel: zie "Praktische wenken" ref. 32VP369N (in PDF)

Cel voor wandmontage

(samengeleverd met producten en bijhorende bevestigingen)

m aansluiting cel: met dubbele isolatiekabel met 2 geleiders, niet te leggen
naast kabels van het hoofdnet of waterleidingen, maximale lengte: 25 m
voor IC100

m beschermingsgraad: IP54, IKO5.

m bedrijfstemperatuur: -40°C tot +70°C.

www.schneider-electric.be
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Schemerschakelaars 1C2000

Functie

De IC 2000 regelen het sluiten van een contact wanneer de helderheid afneemt en
onder de geselecteerde drempelwaarde komt. Ze regelen het openen van een contact
wanneer de helderheid toeneemt en boven de geselecteerde drempelwaarde komt.

Referenties

Type Ref.
1C 2000 met schakelbordcel CCT15284
1C 2000 met cel met muurbevestiging CCT15368

Karakteristieken

m instelbare drempelwaarde voor de lichtsterkte: 2 tot 2000 Ix.

m tijdsvertraging voor het sluiten en onderbreken van de contacten: 60 s.

m spanning: 230 VAC +10 %, -15 %.

m frequentie: 50/60 Hz.

m verbruik: 6 VA.

m bedieningstemperatuur: -25 tot +50°C.

m bekabelingstestfunctie met drukknop aan de voorkant.

B contactopening: <3 mm.

m isolatieklasse: klasse II.

m beschermklasse: IP20B.

m houder voor instructiehandleiding aan de voorkant.

m geleverd met cel voor schakelbord of cel met muurbevestiging en het
bevestigingshulpstuk.

B vermogen uitgangscontact: 16 A onder 250 V AC (cos ¢ = 1), 10 A onder 250 V AC
(cos 9 =0,6).

m belastingstabel: zie "Praktische wenken" ref. 32VP369N (in PDF)

Standaard met cel voor schakelbord (geleverd bij IC2000, CCT15284)

m geleverd met een kabel van 1 m en het bevestigingshulpstuk.

m beschermklasse: IP65.

m bedieningstemperatuur: -40 °C tot +70 °C.

Standaard cel met muurbevestiging (geleverd bij IC2000, CCT15368)

m geleverd met bevestiginghulpstuk.

| celverbinding: door tweeaderige dubbele isolatiekabel, die niet mag worden
geplaatst naast elektrische leidingen of waterleidingen, maximale lengte: 100 m.

m horizontaal richtbaar (90°).

m beschermklasse: IP54, IKO5.

m bedieningstemperatuur: -40 °C tot +70 °C.

Aansluiting

2 aansluitklemmen met schroefloze verbinding per pool voor kabels tot 2,5 mm?2.
m bedrijffstemperatuur: -40°C tot +70°C.

L
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Schemerschakelaars IC2000P+

De IC2000P+ regelt de verlichting op basis van lichtsterkte en tijdstip. Als de lichtsterkte
onder de ingestelde drempelwaarde zakt (schemerfunctie: IC) en het tijldprogramma
de sluiting van het relais toelaat (uurschakelfunctie: IH), wordt de verlichtingskring
geactiveerd.

Referenties

Type Ref.
1C 2000P+ 15483

Beschrijving

Met de uurprogrammering van de IC2000P+ kunnen periodes van in- en uitschakeling

van de verlichting worden bepaald:

m volgens drie vooraf bepaalde tijdprogramma’s:

0 “PROG DAG”: programmering ON van 7.00 tot 20.00 u = validatie van functie IC
van 7.00 tot 20.00 u

0 “PROG NACHT”: programmering ON van 5.00 tot 8.00 en van 18.00 tot 23.00 u =
validatie van functie IC tijdens deze twee werkingsperiodes

0 “PROG LEEG”: programmering OFF gedurende de hele dag = geen validatie van
de functie IC. Deze programma’s kunnen indien nodig worden gewijzigd.

W 0p basis van een gepersonaliseerde werkingsperiode, met mogelijkheid om het
programma te kopiéren naar andere dagen.

Mogelijkheden:

m rekening houden met afwezigheidsperiodes (vakantie)

m tijdelijke of permanente gedwongen werking of uitschakeling

m afstandsbediening van de gedwongen werking van de bediening door extern
NO-contact

m rekening houden met de omschakeling wintertijd/zomertijd, automatisch of
handmatig

m permanente weergave op LCD-scherm van uur, minuten, dag van de week, status
van het uitgangscontact en het lopende programma.

Karakteristieken

m instelbare lichtsterktedrempel;

3 instelbereiken:

O bereik 1: 2 tot 50 lux

O bereik 2: 60 tot 300 lux

o bereik 3: 350 tot 2100 lux.

m tijdvertraging bij inschakelen en bij onderbreking van het contact: onafhankelijke
regeling tussen 20 en 140 sec. (default 80 sec.).

m contact: spanningsvrij.

m tijdbasis: kwarts.

m gangnauwkeurigheid: < +1 sec. / dag bij 20 °C.

m aantal onafhankelijke schakelingen: 42

m min. schakeling: 1 minuut.

m schakelnauwkeurigheid: 1 seconde

m isolatieklasse: Il

m aansluitklemmen: Pozidriv 1 of plat 0,8 x 4 mm.

m massa: 90 g.

m beschermingsgraad: IP20B.

m nominale stroom van het contact:

016 A onder 250 V AC (cos ¢ = 1),

010 A onder 250 V AC (cos ¢ = 0,6).

m belastingstabel: zie "Praktische wenken" ref. 32VP369N (in PDF)

Cel voor wandmontage

(samengeleverd met bijhorende bevestigingen)

m aansluiting met kabel met 2 draden, max. 100 m. Installeer niet naast kabels
hoofdnet.

m beschermingsgraad: IP54, IKO5.

m bedrijfstemperatuur: -40°C tot +70°C.

Externe ingang

m spanning: 230 V AC, +10%, -15%.
m frequentie: 50/ 60 Hz.

m ingangsstroom: max. 2,5 mA.

m verbruik: max. 0,4 mW.

m kabellengte: max. 100 m.

www.schneider-electric.be
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Schemerschakelaars IC Astro

Functie

De IC Astro astronomische programmeerbare schemerschakelaar wordt gebruikt om een
elektrische belasting (bijv. verlichting) te starten en stoppen in overeenstemming met de
tijden van zonsopgang en zonsondergang, zonder helderheidsdetector. De tijden van
zonsopgang en zonsondergang worden door de IC Astro automatisch berekend volgens de
geografische parameters die door de gebruikers zijn geconfigureerd.

Referenties

Type Referenties
IC Astro 1C (1 kanaal) CCT15224
IC Astro 2C (2 kanalen) CCT15244

IC Astro 1C Toebehoren
Programmeringskit voor PC CCT15860
Geheugenkaart CCT15861

f Beschrijving
fanst)

De IC Astro wordt volgens de plaats van installatie geconfigureerd.

m de plaats van installatie van de IC Astro kan worden geconfigureerd:

O door een land en een stad te selecteren,

O of op basis van de geografische codrdinaten (lengtegraad, breedtegraad).

Geheugenkaart geleverd bij de IC Astro 2C

e

) [T LTI A m de IC Astro biedt de volgende mogelijkheden:
#:&.x O een schakeling (uitschakelen/inschakelen) toevoegen of verwijderen tussen de
= —, ﬁ = tijden van zonsondergang en zonsopgang in,

O verschillende programma’s voor iedere dag,

: - O het verschil in zonsondergang- en/of zonsopgangstijden, afzonderlijk aanpasbaar

Programmeringskit met £120 min. in overeenstemming met plaatselijke omstandigheden (bergen,
gebouwen, enz.),

O in aanmerking nemen van perioden van afwezigheden (vakantie),

O bediening op afstand van gedwongen werking van verlichting met externe
standaardschakelaar of drukknop via de externe ingang (1 externe ingang per
kanaal),

O herinitialisatie van programma’s,

O automatisch overschakelen naar "zomer-winter'-tijd,

O permanent scherm met vioeibare kristallen (LCD): uren en minuten, dag van de
week, status van contactuitgang, en huidig programma,

O handmatige annulering van het verlichtingsprogramma Aan/Uit, permanent of
tijdelijk (tot de volgende overschakeling).

O achtergrondverlichting van het scherm.

Karakteristieken

m spanning: 230 VAC +10 %, -15 %.

m frequentie: 50/60 Hz.

m verbruik: 3 VA (IC Astro 1C), 6 VA (IC Astro 2C).

m bedieningstemperatuur: -25 tot +45°C.

m aantal onafhankelijke schakelingen: 84 (exclusief zonsopgang/zonsondergang).
O minimale tijd tussen 2 schakelingen: 1 min.

O schakelnauwkeurigheid: 1 s.

O tijdnauwkeurigheid: +1 s /dag.

m programmering lengte: -180° (Oost) tot +180° (West) in stappen van 1°.

P B programmering breedte: -90° (Zuid) tot +90° (Noord) in stappen van 1°.
Aansluiting m beschermklasse: IP 20B.

2 schroefloze verbindingen per pool voor kabels tot m externe ingangen voor externe bediening met een standaardschakelaar of met een
2,5 mm?, drukknop (1 ingang Ext1 voor IC Astro 1C en 2 ingangen EXt1 en Ext2 voor
L 1 L - IC Astro 2C).
L L 1;;_5? 51| ovebruk<05mA.
; ; O kabellengte: max. 100 m.
m houder voor instructiehandleiding aan de voorkant.
E m geleverd met geheugenkaart aan de voorkant bij IC Astro 2C voor download- en
D 0co0oo Do o o o [Ext1/ kopieerprogramma’s.
= 5 Extﬁ : =5 o |Ext2 E] m vermogen uitgangscontact: 16 A onder 250 V AC (cos ¢ = 1), 10 A onder 250 V AC
0439 |c1 0833 |t (cos ¢ =0,6).
N[24 %6 N[24 @f,s > m belastingstabel: zie "Praktische wenken" ref. 32VP369N (in PDF)
N N m programmeertoebehoren:
IC Astro1C IC Astro 2C O programmeerkit voor PC bestaat uit een programmeertoestel, een geheugenkaart,

een cd-rom en een USB-kabel van 2 m.
O geheugenkaart voor aan de voorkant bij IC Astro 2C voor download- en
kopieerprogramma’s.
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Schemerschakelaars IC 100kp+

m de IC 100kp+ 1C/2C regelen de verlichting op basis van helderheid en tijd. Als de
helderheid onder de ingestelde drempelwaarde valt (schemerfunctie: IC) en als het
tijdprogramma relaissluiting toestaat (tijdschakelfunctie), dan wordt het
verlichtingscircuit geactiveerd.

m beschrijving IC 100kp+ 1C/2C
Ze gebruiken de tijdprogrammering om de Aan- en Uit-perioden van de verlichting
te bepalen: Volgens een aangepaste bedrijfsperiode, met de mogelijkheid om naar
de andere dagen te kopiéren.

Ze zijn uitgerust met de volgende functies:

O in aanmerking nemen van perioden van afwezigheden (vakantie),

O tijdelijke of permanent gedwongen werking Aan of Uit,

O bediening op afstand van gedwongen werking van verlichting met externe
standaardschakelaar of drukknop via de externe ingang
(1 externe ingang per kanaal),

O in aanmerking nemen van wijziging naar «zomer/winter»-tijd, automatisch of
handmatig,

O teller bedrijffsuren: weergave van de bedrijfsuren per kanaal,

O permanent LCD-scherm: weergave van uren en minuten, dag van de week, status
van contactuitgang, en huidig programma.

O achtergrondverlichting van het scherm.

Type Ref.

IC 100kp+ 1C (1 kanaal) CCT15491
IC100kp+ 2C (2 kanalen) CCT15493
Toebehoren

Digitale schakelbordcel CCT15261
Programmeringskit voor PC CCT15860
Geheugenkaart CCT15861

Karakteristieken

m instelbare drempelwaarde voor de lichtsterkte: 1 tot 99000 Ix.

m tijdsvertraging voor het sluiten en onderbreken van de contacten: aanpasbaar van
0tot 59,59 min.

m spanning: 230 V AC +10 %, -15 % voor versies met 1 kanaal, 100-240 V AC +10 %,
-15 % voor versies met 2 kanalen.

m frequentie: 50/60 Hz.

m verbruik: 3 VA.

m bedieningstemperatuur: -30 tot +50°C.

m beschermklasse: IP 20C.

m isolatieklasse: klasse II.

m aantal onafhankelijke schakelingen: 84

O werkingssnauwkeurigheid: < £1 s/ dag bij 20 °C,

O minimale overschakeling: 1 min.

O schakelnauwkeurigheid: 1 s.

m levensduur van de batterij: 10 jaar.

m belastingstabel: zie "Praktische wenken" ref. 32VP369N (in PDF)

m geleverd met geheugenkaart voor download- en kopieerprogramma’s.

m programmeertoebehoren:

o programmeerkit voor PC bestaat uit een programmeertoestel, een geheugenkaart,
een cd-rom en een USB-kabel van 2 m.

O geheugenkaart voor download- en kopieerprogramma’s.

Externe ingangen

Externe ingangen voor externe bediening met een standaardschakelaar of met een

drukknop (1 ingang voor versies met 1 kanaal en 2 ingangen voor versies met 2 kanalen).

m spanning: 230 V AC +10 %, -15 % voor versies met 1 kanaal, 100-240 V AC +10 %, -15 %
voor versies met 2 kanalen.

m frequentie: 50/60 Hz.

W max. ingangsstroom: 0,5 mA.

m verbruik: max. 130 mW.

m kabellengte: max. 100 m.

Uitgangen

B vermogen uitgangscontact: fase-onafhankelijk (nuldoorgangsschakelaar),

O 16 Aonder 250 V AC (cos ¢ = 1), 10 A onder 250 VV AC (cos ¢ = 0.6), potentiaalvrij contact.

www.schneider-electric.be
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Digitale cel voor schemerschakelaars IC 100kp+

I S— Digitale cel met muurbevestiging (geleverd met IC 100kp+)
m geleverd met bevestigingshulpstuk.

! i m celverbinding: door tweeaderige dubbele isolatiekabel (0,5 - 2,5 mm?), die niet
mag worden geplaatst naast stroomkabels of waterleidingen, maximale lengte:
100m (2x1,5mm?), 50 m (2 x 0,75 mm2).

m horizontaal richtbaar (90°).

Ir I m beschermklasse: IP55.
L L m bedieningstemperatuur: -40 °C tot +70 °C.
Digitale cel voor schakelbord (toebehoren)

— m geleverd met bevestigingshulpstuk.
IC 100kp+, digitale cel met IC 100kp-+, digitale cel voor m celverbinding: door tweeaderige dubbele isolatiekabel (0,25 - 1,5 mmz, die niet
muurbevestiging, CCT15260  schakelbord, CCT15261 mag worden geplaatst naast stroomkabels of waterleidingen, maximale lengte:
100 m (2x1,5mm?), 50 m (2 x 0,75 mm2).
m beschermklasse: IPG6.
m bedieningstemperatuur: -40 °C tot +70 °C.

Aansluiting

2 klemmen met schroefloze verbinding per pool voor kabels tot 2,5 mm?2.

LT L M
i N 31 4%6]4?
Extf® 30 g c2| [ &g 89 g
9 Le00  oQ
g1 Ext1/ [ — )
[ ] =\
OI:CID [e)Xe] OI:IO [eXe]
588 c1 &8
123 23
N % | N_% kS
IC 100kp +1C IC 100kp +2C

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r C-81

Electric
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Transformator iTR
EN en IEC 61558-2-6

Met de beltransformatoren en veiligheidstransformatoren kan vanaf het
laagspanningsnet (LS 230 V) een zeer lage spanning (ZLS 8 'V, 12 V of 24 V)
verkregen worden.

Alle transformatoren van Schneider Electric zijn:

m veilig: de primaire en secundaire circuits zijn perfect van elkaar geisoleerd
| voorzien van een geintegreerde weerstand tegen kortsluitstromen
conform klasse Il door de (optionele) klembeschermers.

Beltransformator
Type Breedte in mod.
van 18 mm
Vermogen |Secundaire
spanning
1§20V —g7 4VA 8VAC A9A15214 | 2
LT,
] 230V —07 4VA 8-12VAC  |A9A15213 |2
m 8 VA 8-12VAC A9A15216 | 2
16 VA 8-12V AC A9A15212 | 2
4 60—-8V—08
12V
“i 230\,7? 7 25VA 12-24VAC |A9A15215 |3
24V
Veiligheidstransformator
Type Breedte in mod.
van 18 mm
Vermogen |Secundaire
spanning
1%11 16 VA 12-24VAC |A9A15218 |5
25VA 12-24VAC |A9A15219 |5
8 100-12V-012
24V
1% 1 40 VA 12-24VAC |A9A15220 | 5
63 VA 12-24V AC |A9A15222 |5
60 8 10 012

www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Transformatoren

N T
?5 mmL%

Klikken op DIN rail van 35 mm.

0...360°

Beltransformator: inbouwpositie onverschillig.
Veiligheidstransformator: verticaal.

IP20

www.schneider-electric.be

Transformator iTR

Technische karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken
Primaire spanning

230VAC £10 %

Secundaire voor beltransformatoren 8-12-24V AC +15 %
laadspanning voor 12-24V AC +5%
veiligheidstransformatoren
Referenties Nominale Onbelaste spanning
transformatoren secundaire spanning
A9A15214 8V 12V
A9A15213 8V 12V
12V 16V
A9A15216 8V 13V
12V 18V
A9A15212 8V 13V
12V 18V
A9A15215 12V 16V
24V 32V
A9A15218 12V 14V
24\ 28V
A9A15219 12V 14V
24V 28V
A9A15220 12V 14V
24V 28V
A9A15222 12V 14V
24V 28V

Aanvullende karakteristieken

Beschermingsgraad Enkel apparaat
(IEC 60529)

P20 met klembeschermers

Bedrijfstemperatuur

-20°Ctot +55°C

Opslagtemperatuur

-25°Ctot +80 °C

Opmerking: De transformatoren hebben een onbelaste werkingsspanning die hoger is dan de
nominale spanning. Voor overspanningsgevoelige verbruikers (elektromagnetische circuits) is het
noodzakelijk om de transformator te laten werken op In. Als de veiligheidsinrichting in werking is
getreden als gevolg van overspanning, de stroomvoorziening onderbreken en de transformator

laten afkoelen voor de inwerkingstelling.

Aandraai- |Koperdraad

moment Stijf Soepel of met
draadhuls

0,5N.m <2,5mm? <2,5mm?

Lifels®n | Schneider
ZEl
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Modulaire apparatuur: Bel/lZoemer

Bel SO/Zoemer RO

Akoestische signalering in installaties in de residentiéle en de tertiaire sector.

Karakteristieken

m verbruik: 3,6 VA/12V; 5,5 VA /230 V

B aansluiting : kooiklemmen voor kabel tot 4 mm?
B geluidsniveau:

O bel: 80 dBA

O zoemer: 70 dBA.

Bel SO 1 220-240 A9A15320
8-12 A9A15321
Zoemer RO 1 220-240 A9A15322
8-12 A9A15323
C-84 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be

gEIectric



www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r C-85

Electric



Modulaire apparatuur: Monofasige energiemeters

Acti9 iEM2000

energiemeters gemonteerd op een DIN-Rail, ideaal voor toepassingen van

2
= [_: De PowerLogic iIEM2000 serie biedt een prijsgunstig, competitief gamma
doorfacturatie en kostentoewijzing.
e

= In combinatie met communicatiesystemen, zoals Com’X of SmartLink, maakt de
» IEM2000-serie het eenvoudig om elektrische distributiemetingen te integreren in de
! beheersystemen van de klant.

-

i h | Er zijn twee versies beschikbaar: 40 A rechtstreekse meting (iEM2000 modellen) en
. Cmga e - 63A rechtstreekse meting (iEM2100 modellen). Voor elke versie zijn er verschillende

(EM2000T EM2010 types verkrijgbaar, voor basistoepassingen tot geavanceerde toepassingen:

m iEM2000: monofasige kWh-meter 40A. MID annex B + D gecertificeerd.

m iEM2100: monofasige kWh-meter 63A.

m IEM2000T: monofasige kWh-meter 40A met pulsuitgang. Zonder display.

m iEM2010: monofasige kWh-meter 40A met pulsuitgang.

MID annex B + D gecertificeerd.

iIEM2105: monofasige kWh-meter 63A met partiéle teller en pulsuitgang.

iIEM2110: monofasige kWh-meter 63A voor verschillende tarieven. Stroom-,

spannings- en vermogenmeting. Met partiéle teller en pulsuitgang.

MID annex B + D gecertificeerd.

m iEM2135: monofasige kWh-meter 63A voor verschillende tarieven. Stroom-,

gt — i spannings- en vermogenmeting. Met parti€le teller en M-Bus communicatie.

EM2105 [EM2155 .MID annex B+ D gecertificeerd. . _

m iEM2150: monofasige kWh-meter 63A. Stroom-, spannings- en vermogenmeting
Met partiéle teller en ModBus communicatie.

m iEM2155: monofasige kWh-meter 63A voor verschillende tarieven. Stroom-,
spannings- en vermogenmeting. Met partiéle teller en ModBus communicatie. MID
annex B + D gecertificeerd.

Intelligente en eenvoudige meters dankzij een innovatief ontwerp:
m makkelijk te installeren voor bordenbouwers.

m makkelijk in gebruik te stellen door aannemers en installateurs.
m makkelijk te bedienen door eindgebruikers.

Toepassingen

Kostenbeheer.

m Controle van facturen.

m Doorfacturatie en kostentoewijzing, inclusief dubbel tarief.

Elektrisch netwerkbeheer
m Elektrische basisparameters zoals stroom, spanning en vermogen.

Marktsegmenten

m Gebouwen en industrie.

m Datacentra en netwerken.

m Infrastructuur (luchthavens, tunnels, telecom).

Karakteristieken

m Meters met eigen stroomvoorziening.

m In overeenstemming IEC 62053-21, IEC 62053-23 en EN50470-3.

m Compact, slechts 1 of 2 modules breed.

m Geintegreerde Modbus of M-Bus communicatie (bepaalde modellen)

m Veiligheidsfuncties tegen misbruik om de integriteit van uw gegevens te
garanderen.

m Voor monofasige kring + nulgeleider, 50 of 60 Hz

m MID goedgekeurd (bepaalde modellen) voor een gecertificeerde nauwkeurigheid
en data—beveiliging

Model en beschrijving meter Stroommeting Referentie
iEM2000 monofasige energiemeter, MID gecertificeerd Rechtstreekse aansluiting tot 40A | ASMEM2000
iEM2000T monofasige energiemeter met kWh impulsuitgang, zonder display Rechtstreekse aansluiting tot 40A | ASMEM2000T
iIEM2010 monofasige energiemeter met kWh impulsuitgang, MID gecertificeerd Rechtstreekse aansluiting tot 40A | AAMEM2010
iEM2100 monofasige energiemeter Rechtstreekse aansluiting tot 63A | AAMEM2100
iEM2105 monofasige energiemeter met kWh impulsuitgang, met partiéle teller Rechtstreekse aansluiting tot 63A | AAMEM2105
iEM2110 monofasige energiemeter met kWh en kVArh impulsuitgang, 2 tarieven, Rechtstreekse aansluiting tot 63A | AAMEM2110
4-kwadrants energiemeting, MID gecertificeerd
iEM2135 monofasige energiemeter, 2 tarieven, 4-kwadrants energiemeting, Rechtstreekse aansluiting tot 63A | AAMEM2135
M-bus communicatiepoort, MID gecertificeerd
iIEM2150 monofasige energiemeter, 4-kwadrants energiemeting, Modbus communicatiepoort Rechtstreekse aansluiting tot 63A | AAMEM2150
iEM2155 monofasige energiemeter, 2 tarieven, 4-kwadrants energiemeting, Rechtstreekse aansluiting tot 63A | AAMEM2155
Modbus communicatiepoort, MID gecertificeerd
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Modulaire apparatuur: Monofasige energiemeters

iEM2000 & iEM2100 technische karakteristieken
Functies iEM2000T iEM2000 iEM2010 iEM2100 iEM2105 iEM2110 iEM2135 iEM2150 iEM2155

Rechtstreekse Tot max. 40 A Tot max. 63 A
aansluiting

Verschillende tarieven 2 tarieven | 2 tarieven 2 tarieven

Energiemeting in 4 | [ ] ] u
kwadranten

Communicatie M-Bus Modbus

Digitale ingang (voor 1 1 1
tariefomschakeling)

Pulsuitgang voor kWh/ 1/- 1/- 1/- 1/1
kVArh

Werkingsmodus 100 pulsen/kWh (120 ms lang) 1 puls/ 1 tot 1000
pulsuitgang kWh (200 | pulsenvkWh
ms lang) of kVArh
(30 tot 100
ms lang)

Nauwkeurigheids- Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1 Klasse 1

klasse actieve energie | IEC 62053- IEC IEC |IEC 62053- | IEC 62053- IEC |IEC 62053- | IEC 62053- IEC

21 62053-21 62053-21 21 21 62053-21 21 21 62053-21

Klasse B Klasse B Klasse B Klasse B Klasse B
EN50470-3 | EN50470-3 EN50470-3 | EN50470-3 EN50470-3

Nauwkeurigheids- Klasse 2 (volgens IEC62053-23)
klasse reactieve
energie

Weergavecapaciteit 999999.9 kWh 99999 kWh of 999.99 999999.99 kWh
display MWh
Spanningsbereik 184 tot 276 VAC 184 tot 276 VAC 92 tot 276 VAC
(F-N)

LED nauwkeurig- 3200 lichtpulsen per kWh 1000 lichtpulsen per kWh
heidscontrole

Max. draadsectie 4 mm? 6 mm? 4 mm?
communicatie
(bovenaan)

Max. draadsectie 10 mm? 16 mm? 32 mm?
vermogen (onderaan)

Verbruik <10 VA 2.5 VA 3VA
IP-beschermingsgraad IP40 voorpaneel en IP20 behuizing

Temperatuur -10°C tot +55°C -25°C tot +55°C

kWh ] [ | ] | [ ] n
kVARh

Actief vermogen

Reactief vermogen
Arbeidsfactor

Spanning en stroom

Frequentie

MID goedgekeurd ] [ ]

Breedte in modules 1 2
van 18mm, gemon-
teerd op DIN-rail
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Modulaire apparatuur: Driefasige energiemeters

iIEM3000

. De Acti9 iIEM3000 serie 3-fasige energiemeters biedt een prijsgunstig, competitief
e gamma energiemeters gemonteerd op een DIN-Rail, ideaal voor toepassingen van
doorfacturatie en kostentoewijzing.

| ——ow= — = In combinatie met communicatiesystemen, zoals Com'X of SmartLink, maakt de
m— IEM3000-serie het eenvoudig om elektrische distributiemetingen te integreren in de

F— : -l beheersystemen van de klant.
e
e - i Er zijn verschillende versies beschikbaar: 63 A rechtstreekse meting (iEM31xx),

e ————— meters gekoppeld aan stroomtransformatoren (iEM32xx voor Tl's 1A of 5A, IEM34xx

- = m_.ﬁ? voor LVCT en iEM35xx voor Rogowski Coil) en 125A rechtstreekse meting (IEM33xx).
Voor elke versie zijn er verschillende types verkrijgbaar voor basistoepassingen tot
geavanceerde toepassingen:

m iEM3100/iEM3200/iEM3300: kWh-meter met partiéle teller.
IEM3100 /3200 Energiemeter m iEM3110/iEM3210/iEM3310: kWh-meter met partiéle teller en pulsuitgang.
MID annex B + D gecertificeerd.
m iEM3115/iEM3215: kWh-meter voor verschillende tarieven, aangestuurd via
. digitale ingang of ingebouwde klok. MID annex B + D gecertificeerd.
. e m iEM3135/iEM3235/iEM3335: kWh-meter, vier kwadranten, verschillende tarieven
met partiéle teller en stroom-, spannings- en vermogenmeting, M-Bus

yils | — E—— communicatie, digitale ingang/uitgang. MID annex B + D gecertificeerd.
i _— ] m iEM3150/iEM3250/iEM3350: kWh-meter met partiéle teller en stroom-,
I_ — spannings- en vermogenmeting. Modbus-communicatie.
S m iEM3155/iEM3255/iEM3355 /iIEM3455/iEM3555: kWh-meter, vier kwadranten,
' - m_W verschillende tarieven met partiéle teller en stroom-, spannings- en vermogenmeting,

1--—---'ﬂ Modbus-communicatie, digitale ingang/uitgang. MID annex B + D gecertificeerd.

m iEM3165/iEM3265/iEM3365 iEM3465/iEM3565: kWh-meter, vier kwadranten,

& verschillende tarieven met partiéle teller en stroom-, spannings- en vermogenmeting,
BACnet communicatie, digitale ingang/uitgang. MID annex B + D
IEM3300 Energiemeter gecertificeerd.

m iEM3175/iEM3275/iEM3375: kWh-meter, vier kwadranten, verschillende tarieven
met partiéle teller en stroom-, spannings- en vermogenmeting, LON communicatie,
digitale ingang. MID annex B + D gecertificeerd.

Intelligente en eenvoudige meters dankzij een innovatief ontwerp:
m makkelijk te installeren voor bordenbouwers

m makkelijk in gebruik te stellen door aannemers en installateurs

m makkelijk te bedienen door eindgebruikers

Toepassingen

Kostenbeheer

m Controle van facturen.

m Doorfacturatie, inclusief WAGES-weergave (Water, Air, Gas, Electricity & Steam).
m Kostentoewijzing, inclusief WAGES-weergave.

Elektrisch netwerkbeheer

m Elektrische basisparameters zoals stroom, spanning en vermogen.

m Ingebouwd alarm bij overbelasting om te voorkomen dat de stroomkring wordt
overbelast en uitgeschakeld.

m Makkelijk te integreren in PLC-systemen via ingang/uitgang-interface.

Marktsegmenten

m Gebouwen en industrie.

m Datacentra en netwerken.

m Infrastructuur (luchthavens, tunnels, telecom).

Onderdelen voorkant meter
A Gemeten parameter Karakteristieken

B Ea/Er = actieve/reactieve energie m Meters met eigen stroomvoorziening.

(indien beschikbaar) m Nauwkeurigheidsklasse 1 voor volledig meetcircuit (meter + Tl's)

Gemeten waarde , m Overeenstemming met IEC 61557-12, [EC 62053-21/22, IEC 62053-23,
Actief tarief (indien van toepassing) EN50470-3

Loop door de beschikbare schermen

Bekijk meer schermen gekoppeld aan de gemeten
parameter

Ga terug naar het vorige scherm

Datum en tijd (indien van toepassing)

Mmoo

m Geintegreerde Modbus, LON, M-Bus of BACnet-communicatie
(Bepaalde modellen)

m Grafisch scherm voor duidelijke weergave.

m Eenvoudige bedrading (zonder TI's) iIEM31xx en iIEM33xx reeks

m Veiligheidsfuncties tegen misbruik om de integriteit van uw gegevens

I

Eenheid
; T te garanderen.
Symbool dat aangeeft dat de tijd en datum niet zijn m LVCT ondersteuning (IEM3455 en iEM3465)
ingesteld m Rogowski ondersteuning (EM3555 en iEM3565)
m MID goedgekeurd (bepaalde modellen) waardoor een gecertificeerde
nauwkeurigheid en data -beveiliging worden verkregen
C-88 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Driefasige energiemeters

Functies iEM3100 iEM3110 iEM3115 iEM3135 iEM3150 iEM3155 iEM3165 iEM3175
iEM3200 iEM3210 iEM3215 iEM3235 iIEM3250 iEM3255 iEM3265 iEM3275
iEM3300 iEM3310 iEM3335 iEM3350 iEM3355 iEM3365 iEM3375

iEM3455 iEM3465
iEM3555 iEM3565
Rechtstreekse meting (tot 63 Aof 125A) | 63A/—/125A | 63A/—/125A | 63A/— |63A/—/125A|63A/—/125A |63A/—/125A/|63A/—/125A/—/—|63A/—/125A
7/7

Metingen via Tl ingangen (1 A, 5 A) —/m/ - —/m/- —-/m —/m/- —-/m/— —/m/=/=/- —/m/=/=/= —/m/-
Meting via LVCT (laagspannings- —/=/=/m/= —/=/—/m/—
stroomtransformator)
Meting via Rogowski Coils —/=/=/=/m| —/=/=/—/m
VT ingangen —/m/- —/m/- —/m/—/m/m| —/m/—/m/m —/m/—
Klasse voor actieve energiemetingen 1/0.58/1 1/0.58/1 1/0.58 1/0.58/1 1/0.58/1 1/0.58/1/ 1/0.58/1/ 1/0.58/1
(totaal en partieel KWh) 0.55/0.58 0.55/0.58
Energiemetingen in vier kwadranten ] ] ] ]
Elektrische metingen (I, V, P enz.) n n n n n
Verschillende tarieven (ingebouwde klok) 4 4 4 4 4
Verschillende tarieven 4 2 2 2 2
(extern aangestuurd)
Weergave meting (aantal lijnen) 3 3 3 3 3 3 3 3
Digitale ingang(en) Programmeerbaar: 1 1 1 1

aansturing

tariefomschakeling

of WAGES-ingang

Enkel aansturing 2

tariefomschakeling
Digitale uitgang  Programmeerbaar: 1 1 1

kWh puls of kWh

alarm

enkel kWh puls 1
Alarm kW-overbelasting 1 1 1
M-Bus protocol u
Modbus RS-485 protocol u u
BACnet protocol u
LON protocol L]
MID annex B + D (wettelijke L L] L m/m/m/—/—| m/m/m/—/- ]
certificering metrologie)
Breedte in modules van 18 mm, 5/5/7 5/5/7 5/5 5/5/7 5/5/7 5/5/7/5/5 5/5/7/5/5 5/5/7/5/5
gemonteerd op DIN-rail

i ’ R
g &

¢

Voordelen aansluiting
Programmeerbare digitale ingang

m Extern signaal voor tariefaansturing (4 tarieven)
m Extern resetten van partiéle teller

= [=3 m Inlezen van status van extern apparaat,
b e m—L bijv. status van vermogenschakelaar
- —r - m Verzamelen van WAGES-pulsen
P e | Programmeerbare digitale m Alarm kWh-overbelasting (IEM3x35, IEM3x55, iIEM3x65)
fl =0 ey i uitgang m kWh-pulsen
- e W |
E S Grafische LCD-display bladeren door energietypes, stroom, spanning, vermogen,
.'; .t frequentie, arbeidsfactor

=

Communicatie

Seriéle communicatie via M-Bus, Modbus, BACnet of LON
protocol (afhankelijk van gekozen model)

Normen

|IEC-normen IEC 61557-12, IEC 61036, IEC 61010, UL61010-1,
) » ANSI C12.20 0,5% IEC 62053-21/22 Klasse 1 en
IEM31xx: rechtstreekse aansluiting Klasse 0.5S, IEC 62053-23 ANSI C12.20 0,5%
(o163 A MID EN 50470-1/3

AR ‘\\_"‘-"'.
" ;- -

i § shmts

IEM32xx: aangesloten via TI (1A/5A)

www.schneider-electric.be

Mogelijkheden voor aansturing van verschillende tarieven

Met het gamma iEM3000 is het mogelijk het kWh-verbruik in vier verschillende
registers in te delen. Dit kan aangestuurd worden via:

m Digitale ingangen. Signaal kan worden geleverd via PLC of andere voorzieningen
m Ingebouwde Kklok die via het display kan worden geprogrammeerd

m Via communicatie.

Met deze functie kunnen gebruikers:
m Metingen voor huurders uitvoeren voor toepassingen met dubbele
stroomvoorziening, om een onderscheid te maken tussen de verschillende

stroomvoorzieningen

m Inzicht krijgen in het verbruik tijdens werkuren en niet-werkuren, en tussen

werkdagen en weekends

m Het verbruik van vertrekken opvolgen in lijn met de tarieven van energieleveranciers.
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Referenties
Model en beschrijving meter
iEM3100 basismodel energiemeter

Stroommeting Referenties
Rechtstreeks aangesloten 63 A | AOMEM3100

iIEM3110 energiemeter met pulsuitgang, MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A | AOMEM3110

IEM3115 energiemeter met verschillende tarieven,
MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A | AOMEM3115

iEM3135 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ M-Bus communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A | AOMEM3135

iIEM3150 energiemeter & elektrische parame-
ters + Modbus RS-485-communicatiepoort

Rechtstreeks aangesloten 63 A | AOMEM3150

iEM3155 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ Modbus RS-485-communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A | AOMEM3155

iIEM3165 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ BACnet MS/TP communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A | AOMEM3165

iEM3175 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ LON TP/FT-10 communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten 63 A | AOMEM3175

IEM3200 basismodel energiemeter

Via stroomtransformator, 5 A | AAMEM3200

iIEM3210 energiemeter met pulsuitgang, MID

Via stroomtransformator, 5 A | AAMEM3210

IEM3215 energiemeter met verschillende tarieven,
MID

Via stroomtransformator, 5 A | AAMEM3215

iIEM3235 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ M-Bus communicatiepoort, MID

Via stroomtransformator, 5 A | AAMEM3235

IEM3250 energiemeter & elektrische parame-
ters + Modbus RS-485-communicatiepoort

Via stroomtransformator, 5 A | AAMEM3250

IEM3255 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ Modbus RS-485-communicatiepoort, MID

Via stroomtransformator, 5 A | AAMEM3255

iIEM3265 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ BACnet MS/TP communicatiepoort, MID

Via stroomtransformator, 5 A | AAMEM3265

IEM3275 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ LON TP/FT-10 communicatiepoort, MID

Via stroomtransformator, 5 A | AAMEM3275

iIEM3300 basismodel energiemeter

Rechtstreeks aangesloten | ASMEM3300
125 A

IEM3310 energiemeter met pulsuitgang, MID

Rechtstreeks aangesloten | ASMEM3310
125 A

iEM3335 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ M-Bus communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten | AAMEM3335
125 A

iEM3350 energiemeter & elektrische parame-
ters + Modbus RS-485-communicatiepoort

Rechtstreeks aangesloten | AAMEM3350
125 A

IEM3355 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ Modbus RS-485-communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten | AAMEM3355
125 A

IEM3365 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ BACnet MS/TP communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten | ASMEM3365
125 A

iEM3375 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ LON TP/FT-10 communicatiepoort, MID

Rechtstreeks aangesloten | ASMEM3375
125 A

IEM3455 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ Modbus RS-485-communicatiepoort

Via LVCT A9MEM3455
(Stroomtransformatoren
met laagspanningsuitgang
0,333V)

IEM3465 geavanceerde energiemeter voor
verschillende tarieven & elektrische parameters
+ BACnet MS/TP-communicatiepoort

Via LVCT A9MEM3465
(Stroomtransformatoren
met laagspanningsuitgang
0,333V)

IEM3555 geavanceerde energiemeter voor Via Rogowski spoel A9MEM3555
verschillende tarieven & elektrische parameters

+ Modbus RS-485-communicatiepoort

IEM3565 geavanceerde energiemeter voor Via Rogowski spoel A9MEM3565

verschillende tarieven & elektrische parameters
+ BACnet MS/TP-communicatiepoort

www.schneider-electric.be



Modulaire apparatuur: Driefasige energiemeters

Open TI's met 0,333 V laagspanninguitgang (LVCT)

Referentie Nominale stroom | Binnenafmetingen
LVCT00050S 50 A @10mmxH 11 mm
LVCT00101S 100A @16 mmxH20 mm
LVCT00102S 100A 30mmx 31 mm
LVCT00201S 200A @32 mmxH32mm
LVCT00202S 200A 30 mm x 31 mm
LVCT00302S 300A 30 mm x 31 mm
LVCT00403S 400A 62 mm x 73 mm
LVCTO00603S 600A 62 mm x 73 mm
LVCTO00803S 800A 62 mm x 73 mm
LVCT00804S 800A 62 mm x 139 mm
LVCT01004S 1000A 62 mm x 139 mm
LVCT01204S 1200A 62 mm x 139 mm
LVCT01604S 1600A 62 mm x 139 mm
LVCT02004S 2000A 62 mm x 139 mm
LVCT02404S 2400A 62 mm x 139 mm

Rogowski spoelen - Soepele ‘Ropestyle’ stroomtransformatoren met laagspanningsuitgang

Referenties Nominale stroom Lengte spoel Lengte aansluitsnoer
U018-0001 5000A 30cm (12inch) 244 cm
U018-0002 5000A 45 cm (18 inch) 244 cm
U018-0003 5000A 60 cm (24 inch) 244 cm
U018-0004 5000A 90 cm (36 inch) 244 cm
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Modulaire apparatuur: Driefasige energiemeters

Karakteristieken

iEM3100 en iEM3300 reeks

iEM3100 iEM3110 iEM3115 iEM3135 iEM3150 iEM3155 iEM3165 iEM3175

iEM3300 iEM3310 iEM3335 iEM3350 iEM3355 iEM3365 iEM3375
Stroom (max.) Rechtstreekse 63A voor iIEM31xx modellen, 125A voor iIEM33xx modellen
aansluiting
LED knipperingen 500/kWh
Pulsuitgang Tot Tot Tot

1000p/kWh 1000p/kWh 1000p/kWh

Verschillende tarieven 4 tarieven 4 tarieven 4 tarieven
Seriéle communicatie M-Bus Modbus Modbus BACnet LON
DI/DO 0/1 2/0 7 7 7 1/0
MID (EN50470-3) u L L m L] u
Netwerk 1F+N, 3F 3F+N
Nauwkeurigheidsklasse Klasse 1 (IEC 62053-21 en IEC61557-12) Klasse B (EN50470-3)
Maximum draadsectie 16 mm? voor iIEM31xx, 50 mm? voor iEM33xx
Max. weergave LCD 99999999,9 kWh
Spanning (L-L) 3 x100/173 V AC tot 3 x 277/480 V AC (50/60 Hz)
IP-beschermingsgraad IP40 voorpaneel en IP20 behuizing
Temperatuur -25°C tot 55°C (K55)
Afmetingen (Breedte) 5x 18 mm voor iIEM31xx, 7 x 18 mm voor iEM33xx
Overspanning en meting Categorie IlI, vervuilingsgraad 2
kWh ] | ] [ ] ] ] n ] ]
kVARh ] ] ] ]
Actief vermogen ] ] ] ] ]
Reactief vermogen L] L] u u
Stroom en spanning ] n n ] n
Alarm overbelasting ] | [ ] ]
Urenteller ] [ ] ] ]

(1) Toestel heeft vanaf 2016 ook MID-certificering voor meting van 3 monofasige kringen (mode 1P4W). Via het display kunnen zowel active als reactieve ener-
gie voor elk van de drie fasen worden afgelezen.

Karakteristieken iEM3200 reeks
iEM3200 iEM3210 iEM3215 iEM3235 iEM3250 iEM3255 iEM3265 iEM3275

TI's 1 A/5 A (max. stroom) 6A

LED knipperingen 5000/kWh

Pulsuitgang Tot Tot Tot

500p/kWh 500p/kWh 500p/kWh
Verschillende tarieven 4 tarieven 4 tarieven 4 tarieven
Seriéle communicatie M-Bus Modbus Modbus BACnet LON
DI/DO 01 2/0 7 7 171 1/0
MID (EN50470-3) L u u m L L
Netwerk 1F+N, 3F 3F+N 1F+N, 3F 3F+N
ondersteuning Tl's ondersteuning Tl's & VT’s

Nauwkeurigheidsklasse Klasse 0.5S (IEC 62053-22 en IEC61557-12) Klasse C (EN50470-3)@

Maximum draadsectie 6 mm? voor stroomingangen en 4 mm? voor spanningsingangen

Max. weergave LCD 99999999,9 kWh of 99999999,9 MWh

Spanning (L-L) 3x100/173 V AC tot 3 x 277/480 V AC (50/60 Hz)

IP-beschermingsgraad IP40 voorpaneel en IP20 behuizing

Temperatuur -25°C tot 55°C (K55)

Afmetingen (Breedte) 5 modules van 18 mm

Overspanning en meting Categorie Ill, vervuilingsgraad 2

kWh ] u ] ] [ ] ] [ ] ]
kVARh n n [ ] ]
Actief vermogen ] | | ] ]
Reactief vermogen u u ] u
Stroom en spanning L] L] L] u u
Alarm overbelasting L] u u u
Urenteller u n ] ]

(1) Toestel heeft vanaf 2016 ook MID-certificering voor meting van 3 monofasige kringen (mode 1P4W). Via het display kunnen zowel active als reactieve energie
voor elk van de drie monofasige kringen worden afgelezen.

(2) Voor TI's 1 A Klasse 1 (IEC6253-21 en IEC61557-12) Klasse B (EN50470-3).
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Modulaire apparatuur: Driefasige energiemeters

ki Karakteristieken iEM3400 en iEM3500 modellen
iEM3455 iEM3465 iEM3555 iEM3565
Stroommeting via TI's met 0,333V-1V 0,333V-1V Rogowski Rogowski
oy laagspanningsuitgang LVCT’s LVCT’s spoelen spoelen
LED knipperingen 5000/kWh
L Pulsuitgang Tot 500p/kWh

. —ii——i ““ R j Verschillende tarieven 4 tarieven

| Seriéle communicatie Modbus BACNET Modbus BACNET
ll‘u\ DI/DO 11

| e Netwerk 1F+N, 3F, 3F+N — Ondersteuning LVCT'’s,
) Rogowski spoelen en VT's
EM3455 Nauwkeurigheidsklasse Klasse 0.5S (IEC 62053-22 en IEC61557-12) Klasse C
(EN50470-3)
. ‘\‘-‘-‘ Maximum draadsectie 6 mm? voor stroomingangen en 4 mm? voor spanningsingangen
% :u'm J,—;--.'.-r\.-] [ ] Max. weergave LCD 99999999,9 kWh of 99999999,9 MWh
bi i b Spanning (L-L) 3x100/173 V AC tot 3 x 277/480 V AC (50/60 Hz)
M - IP-beschermingsgraad IP40 voorpaneel en IP20 behuizing
Temperatuur -25°C tot 70°C (K55)
Afmetingen (Breedte) 5 modules van 18 mm
Overspanning en meting Categorie Ill, vervuilingsgraad 2
kWh [ ]
kVARh [ ]
Actief vermogen ]
Reactief vermogen u
[ ]

Stroom en spanning

IEM3455 met geopende schroefafdekkingen

Alarm overbelasting
Urenteller ]

Karakteristieken LVCT meetstroomtransformatoren met
laagspanningsuitgang
LvVCT
Uitgangsspanning 0,333V AC bij 100% In
Meetbereik Volgens gekozen kaliber

Kleinste kaliber: 50A — Grootste kaliber: 2400A

LVCTO00101S 100 A - LVCT Nauwkeurigheid 1% tussen 10% en 100% In
met te openen torus
Frequentie 50/60 Hz
Aansluitdraden LVCT00050, LVCT00101, LVCT00201: 22 AWG - 1,8 meter
Andere modellen: 18 AWG - 1,8 meter
Isolatiespanning LVCT00050: 300 VAC
Andere modellen: 600 V AC
Goedkeuringen EN61010-1, UL61010-1
Installatie categorie Categorie lll, vervuilingsgraad 2

LVCT001028 100 A - LVCT Karakteristieken Rogowski meetstroomtransformatoren
met te openen torus
Rogowski

Uitgangsspanning 0,291V AC bij 100% In
Meetbereik 5000A
Nauwkeurigheid 1% tussen 50A en 5000A
Frequentie 50 Hz tot 1,5 kHz
Aansluitdraden 2,4 meter
Isolatiespanning 600V AC
Goedkeuringen cURus, ANSI/IEEE 57.13, CE, RoHS
Installatie categorie Categorie lll, vervuilingsgraad 2

Soepele Rogowski spoel
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Modulaire apparatuur: Driefasige energiemeters

Opmerking: Deze bedradingsschema’s zijn slechts voorbeelden. : ) f o :
Zie de documenten Installatiehandleiding en Voorbeelden bedradingsschema’s Pulsuitgang en Digitale ingang

Gebruikershandleiding voor meer informatie over deze
producten. AEM3TTS IEM3110 ] HEM3ZIS EMIZI0
I 1..40 V= i i '-I‘I'...l_!!‘\l".:

o ]

v

slelelelalelale)

e A e s

r
p——

Voorbeelden bedradingsschema’s iEM31xx en iEM33xx, 1- en 3-fasig
(1) - Eénfasige bedrading (volgens het schema 1F4D) _
alleen ondersteund door iEM3135, iIEM3150, IEM3155,
IEM3165 en IEM3175.
- Nulleider (N’) mag niet aangesloten zijn om eventuele
schade aan de meter de voorkomen.

Voorbeelden bedradingsschema’s iEM32xx — 1-fasig
1F2D L-N 1F2D L-L 1F3D L-L-N

.o Beveiliging (aan te passen aan de
kortsluitstroom op het aansluitingspunt)

© Kortsluitblok

Opmerking: Deze bedradingsschema'’s zijn slechts voorbeelden.
Zie de documenten Installatiehandleiding en
Gebruikershandleiding voor meer informatie over deze

producten.

(2) - Eénfasige bedrading (volgens het schema 1F4D)
alleen ondersteund door iIEM3250 en iEM3255.

2Tl's 3Tl's
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Modulaire apparatuur: Driefasige energiemeters

a Beveiliging (aan te passen aan de
kortsluitstroom op het aansluitingspunt)

@ Kortsluitblok

www.schneider-electric.be

Voorbeelden bedradingsschema’s iEM32xx-serie — 3-fasig zonder VT’s

2Tl's 3Tl's

Lr
E1.l

L2
L3
k)

1 Tl (gebalanceerd) 2 Tl's (voor gebalanceerde 3Tl's
3-draads belasting)

Voorbeelden bedradingsschema’s iEM32xx-serie — 3-fasig met VT’s

3F3D

R EVE

===

! e
L1 Slpes2
L2 St
L3
2 VT's, 1 Tl (gebalanceerd) 2VT's, 2Tl's 2VT's, 3Tl's

3F4D

L3 SiesI || 3 ]
3 VT's, 1 Tl (gebalanceerd) 3VT's, 2 Tl's 3VT's,3Tl's

(voor gebalanceerde
3 draads belasting)

Opmerking: Deze bedradingsschema'’s zijn slechts voorbeelden. Zie de documenten
Installatiehandleiding en Gebruikershandleiding voor meer informatie over deze producten.
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Modulaire apparatuur: Programmeerbare modules

Zelio Logic

De programmeerbare Zelio Logic relais zijn bestemd voor kleine automatisatieprojecten.

m automatisering van rolluiken en toegangscontrolesystemen
m automatisering van verlichting
m automatisering van compressoren en klimaatregelingsinstallaties (HVAC)

'
SROB121BD Compacte of modulaire modules

(Compact) m Zelio Logic Compact, voor eenvoudige automatiseringen van 10 tot 20 I/O's
(niet uitbreidbaar):
0 3 type basismodules van 10, 12 of 20 1/O’s
Wisias O uitvoeringen met of zonder display en toetsen
| BSe m Zelio Logic Modulair kan worden uitgerust met extra 1/0's, gevoed door de

= T —

g logische module:
! * O 2 types basismodules van 10 of 26 I/O's uitbreidbaar tot 40 1/O's
= ST 04 types uitbreidingsmodules 6, 10 of 14 1/O's
e o b O 2 analoge ingangen en 2 analoge uitgangen.

SR3B26 SR3XT6 SR3XTA o 1 uitbreidingsmodule voor ModBus of Ethernet communicatie

(Modulatr) Communicatie-uitbreidingen voor netwerken

m uitbreidingsmodule voor ModBus of Ethernet
m via deze uitbreiding heeft u toegang tot :

04 ingangsgegevenswoorden

O 4 uitgangsgegevenswoorden

O 4 klokwoorden

O 1 statuswoord

(elk woord bestaat uit 16 bits)

SR3NET SR3MBU Bluetooth® Interface

(Ethernet) (ModBus) ) ) .
m beschik over bewegingsvrijheid!
PR Verbind uw pc draadloos met uw logische module om uw programma te
- bl programmeren, te simuleren, te bewaken, te laden en aan te passen.

Backup geheugenmodule

Het programmeerbare Zelio Logic relais kan een inplugbare EEPROM-module
bevatten, waardoor het programma makkelijk naar een andere module kan worden
gekopieerd.

Dankzij dit geheugen is het eveneens mogelijk het programma op te slaan als
backup met het oog op de vervanging van het product (SR2ZMEMO02).

SR2 BTCO1

(Bluetooth)
SMS communicatie via GSM

m functies:

O ontvangst van waarschuwingsberichten op GSM via SMS

O bewaking van de toepassing op afstand

O controleren/uitlezen van de uitgangen van de Zelio Logic

m het communicatieaanbod van het Zelio Logic-gamma bestaat uit:

O een communicatie-interface aangesloten tussen een logische module en een GSM
modem

0 GSM-modem

O antenne met magnetische voet en 2 meter kabel

Zelio SMS
kit met ref. ZELIOSMSKIT
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Modulaire apparatuur: Programmeerbare modules

Zelio Soft

Programmering

Rechtstreeks op de module (zonder pc):

m LCD met achtergrondverlichting: 4 regels van 18 tekens en 1 regel voor
pictogrammen

m contextafhankelijke navigatie: 6 toetsen voor eenvoudige programmering,
parametrering en foutopsporing

Op pc met de gratis interactieve software Zelio Soft, bestaande uit:
B programmeersoftware

m een zelfopleidingsmodule

m een toepassingsbibliotheek

m alle informatie en programmeertools op één enkele cd!

LADDER-taal Taalkeuze

FBD-taal

Eenvoudige programmering gegarandeerd door de Soepele programmering en grote
universaliteit van de taal met contacten: verwerkingscapaciteit tot 200

m gebruiksvriendelijke modus ‘vrije invoer’: LADDER- of elektrische symbolen functieblokken, waarvan:

m 120 regels bedieningsschema’s m 23 voorgeprogrammeerde functies

m 5 contacten + 1 spoel per programmaregel

o 0 i s e
-.'—J"_I _D_ nnlliz | —
e |mmmg TIMERBW | TIMER: Li | BISTABLE

Nieuwe functies:
sn ]
g4 16 tekstfunctieblokken "' ‘

| 16 timers prs——

m 16 tellers/aftellers ’j—

m 1 snelle teller H-METER: || TINE PROG

m 16 analoge vergelijkers T B
8 klokk ’ o H'M' I 3:-:5 .“*.“.'j‘ ]

| S Kiokken MIN | = | =" pispLar | coMPaRE

m 28 hulprelais !

m 8 tellervergelijkers |@

m L.CD met programmeerbare achtergrondverlichting _..._.._-l.

m automatische omschakeling zomer-/wintertijd m Grafcet SFC-functies (Sequential

Function Chart): voor sequentiéle
PLC-kasten

e

m ® breed gamma van spoelfuncties; met geheugen (set/reset), teleruptor, contactor.

L | i

DIU-0F ¢ |COHU-0F 2| |DIV-AND 2

RESET-INIT||IMIT STEF STEP

b

S
CONU-AHDE

m 6 logische functies

B B e | B |

AHD || "OR | HAHD| HOR | XOR | HOT
Help op www.zelioprox.be m ingangen / uitgangen

Hier vindt u uitgebreide informatie over

installatie, toepassingen, producten,

downloads en voorbeeldprogramma's.

Nederlandse en Franse handleiding
(PDF + video beschikbaar)
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Zelio Logic compact SR2

I ' ....itl‘!il!“i

I it

| ‘

. Y L

o AR
Compacte logische modules Met display, gelijkstroomvoeding
Voedingsspanning 12V DC 24V DC
Aantal I/0's 12 20 10 12 20 20
Aantal ingangen digitaal 8 12 6 8 12 12
waarvan analoge ingangen 0-10 V| 4 6 - 4 2

Aantal uitgangen 4 relais 8 relais 4 relais 4 8 relais 8
Afmetingen H x B x D (mm) 71,2x59,5x107,6 | 124,6x59,5x107,6| 71,2x59,5x107,6 124,6x59,5x107,6
Klok ja ja neen ja neen ja
Referenties SR2B121JD |SR2B201JD |SR2A101BD(1) |SR2B12¢BD(2) |SR2A201BD(1) |[SR2B20eBD(2)

(1) Programmering op de logische module alleen in LADDER.
(2) Voor een module met relaisuitgang @ door het cijfer 1" vervangen, en voor een module met transistoruitgang
door '2' vervangen (bv. SR2B121BD = relais).

| !
FY T L

Compacte logische modules Met display, wisselstroomvoeding
Voedingsspanning 24V AC 100/240 V AC
Aantal 1/0's 12 20 10 12 20 20
Aantal ingangen digitaal 8 12 6 8 12 12
Aantal uitgangen 4 relais 8 relais 4 relais 4 relais 8 relais 8 relais
Afmetingen H x B x D (mm) 71,2x59,5x107,6 | 124,6x59,5x107,6| 71,2x59,5x107,6 124,6x59,5x107,6
Klok ja ja neen ja neen ja
Referenties SR2B121B SR2B201B SR2A101FU(1) |SR2B121FU  |SR2A201FU(1) [SR2B201FU

(1) Programmering op de logische module alleen in LADDER.

I

| , ! ,

l,: ——— . ST b
voedingsspanning 24V DC 100/240 V AC
Aantal digitale I/O's 10 12 20 10 12 20
Aantal ingangen digitaal 6 8 12 6 8 12

waarvan analoge ingangen 0-10 V| - 4 6 - - -

Aantal uitgangen 4 relais 4 relais 8 relais 4 relais 4 relais 8 relais
Afmetingen H x B x D (mm) 71,2x59,5x107,6 124,6x59,5x107,6 |71,2x59,5x107,6 124,6x59,5x107,6
Klok neen ja ja neen ja ja
Referenties SR2D101BD(1)|SR2E121BD(2)|SR2E201BD(2) SR2D101FU(1)|SR2E121FU  |SR2E201FU

(1) Programmering op de logische module alleen in LADDER.
(2) Voor een module met voeding van 24 V AC de letter D aan het einde van de referentie verwijderen
(SR2E121B en SR2E201B = 24 V AC).

Aanbevolen voedingen
Nominale uitgangsspanning Nominale uitgangsstroom
=12V 2A
=24V 1,2A

Software Zelio Soft, geheugen en kabels
Verbindingskabels

Gestabiliseerde voedingen Phaseo
Ingangsspanning
~ 100... 240 V (47... 63 Hz)

ABLS8MEM12020
ABL8MEM24012

Draadlloze

Software Zelio Soft 2, geheugen

Programmeersoftware Geheugen-

verbinding module
Beschrijving CD ROM voor pc (Windows 98, NT, 2000, XR VISTA) Serieel pc/module USB pc/module | Bluetooth-interface| EEPROM
Referenties | SR2SFT01 (1) |SR2CBLO1  SR2USB01 _ |SR2BTCO1 _ |SR2MEMO02
(1) Cd-rom met de programmeersoftware Zelio Soft of gratis te downloaden op
www.zelioprox.be
C-98 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Modulaire apparatuur: Programmeerbare modules

Zelio Logic modulair SR3

I ae aaseaRRERRERRRIES
J p——
i FrILLE
: fﬂ\:"‘" - L= A
Voedingsspanning 12V DC 24V DC 24V AC 100/240 V AC
Aantal I/0's 26 10 26 10 26 10 26
Aantal ingangen digitaal 16 6 16 6 16 6 16
waarvan analoge 6 4 6 - - - -
ingangen 0-10 V
Aantal uitgangen 10 relais 4 10 4 relais 10 relais 4 relais 10 relais
Afmetingen 124,6x59,5x107,6 | 71,2x59,6x107,6 | 124,6x59,5x107,6 | 71,2x59,5x107,6 | 124,6x59,5x107,6 |71,2x59,5x107,6  [124,6x59,5x107,6
Hx B x D (mm)
Klok ja ja ja ja ja ja ja
Referenties SR3B261JD | SR3B10eBD(2) | SR3B26eBD(2) | SR3B101B SR3B261B SR3B101FU  |SR3B261FU

(1) Elke modulaire basis is geschikt voor een communicatiemodule en een I/O-uitbreidingsmodule.
(2) Voor een module met relaisuitgang e door het cijfer '1' vervangen, en voor een module met transistoruitgang
door '2' vervangen (bv. SR3B101BD = relais).

Uitbreidingsmodules (1)

"_ anae - T "' . ; .
- - y — x
i N -

= $E e 1 — g4

Digitale of analoge 1/O's

Communicatie

Gebruik voor modulaire modules SR3Bessse netwerk MODBUS Ethernet
Aantal I/0's 6 10 14 4
Aantal ingangen 4 digitaal 6 digitaal 8 digitaal 2(0..10V,0... 20mA, PT100)
Aantal uitgangen 2 relais 4 relais 6 relais 2(0..10V)
Afmetingen H x B x D (mm) 35,5x59,5x107,6 |72x59,5x107,6| 72 x 59,5 x 107,6/ 355x59,5x 107,6  |35,5x59,5x 107,6 35,5x59,5x107,6
Referenties 12V DC SR3XT61JD SR3XT101JD SR3XT141JD -
24V DC SR3XT61BD SR3XT101BD SR3XT141BD - SR3MBU01BD SR3NET01BD
24 V AC SR3XT61B SR3XT101B SR3XT141B - -
100... 240 V AC|SR3XT61FU SR3XT101FU SR3XT141FU SR3XT43BD -

(1) Maximum 1 1/0 module en 1 communicatiemodule.

Kennismakingspakketten (Zelio Logic relais + programmeerkabel + software)

Voeding 24V DC 24V DC 100...240 V AC 24V DC 100...240 V AC

110 12 20 12 20 10 26 10 26

Type compact compact compact compact modulair modulair modulair modulair
Zelio module SR2B121BD SR2B201BD SR2B121FU SR2B201FU  |SR3B101BD |SR3B261BD |SR3B101FU  |SR3B261FU
Referentie SR2PACKBD SR2PACK2BD SR2PACKFU | SR2PACK2FU |SR3PACKBD |SR3PACK2BD |SR3PACKFU |SR3PACK2FU

Kennismakingspakketten voor SMS communicatie met het Zelio Logic relais

Zelio SMS kit
Voedinsspanning 24VDC
Communicatiemodule SR2COMO1
GSM modem SR2MOD02
Uitbreidbare basismodule SR3B261BD
Voeding 24 VDC 1,2A ABLSMEM?24012
Zelio Software CD SR2SFT01
Handleiding NL/FR
Support Voorbeeld CD
Referentie ZELIOSMSKIT

(1) SMS uitbreidingskit voor compacte (SR2) of modulaire (SR3) basismodules.

www.schneider-electric.be

Lifels®n | Schneider
ZEl

C-99

Electric



Modulaire apparatuur: Fotocel
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Fotocel voor doorgangscontrole

Deze sensor maakt gebruik van licht om een voorwerp te detecteren. Het licht van
de sensor wordt gereflecteerd door de bijhorende reflector in deze kit.

Voordelen

m eenvoudig te installeren

W alles-in-één kit

| robuust

m makkelijk uit te lijnen dankzij LED

Karakteristieken

m bereik: 7 m (met reflector 50 x 50 mm)
m voeding: 24 - 240 V AC/DC

W uitgang: relaisuitgang 3 A/250 V

m beschermingsgraad: IP 67

Kit inhoud

XUK1ARCNL2H60

| sensor met 2 m kabel
m reflector

| bevestigingsbeugel
B gebruiksaanwijzing

www.schneider-electric.be



Smartlink ELEC

Geef uw klanten
de meest recente
connectiviteit met de

Smartlink ELEC

Smartlink ELEC is een innovatie van Schneider Electric die de elektrische
verdeelkast omtovert tot een communicatiesysteem. De Smartlink ELEC
applicatie geeft uw professionele klanten de mogelijkheid om hun elektrische
installatie om het even wanneer en rechtstreeks op hun smartphone te
monitoren en te sturen.

Eenvoudige monitoring en onderhoud van elektrische installaties

 Overzicht van de volledige installatie
"Voor de zekerheid dat de installatie altijd correct werkt"

» Waarschuwingen en meldingen bij een storing
"U krijgt dus onmiddellijk een melding als de stroomtoevoer onderbroken werd"
"Om snel te kunnen reageren bij detectie van een abnormale temperatuur of vochtigheidsniveau"

» Monitoring van het energieverbruik voor verwerkbare gegevens
"U kunt zich baseren op de gegevens van uw energieverbruik om de energie op een efficiénte
manier te verbruiken"

+ Bediening/besturingsmogelijkheden om om het even waar belastingen in of uit te schakelen
"Om, indien nodig, belastingen in of uit te schakelen, en om de opdrachten voor het omschakelen
van belastingen te plannen”

Toegang tot de
gegevens en beheer
van uw installatie
vanuit één enkele
interface, de Smartlink
ELEC applicatie voor
smartphones.

" I‘EIE ; --c::._-
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Geef uw klanten gemoedsrust
via vereenvoudigde
connectiviteit

Het werk van een elektricien is definitief aan het
veranderen... en smart oplossingen vormen de basis
van deze nieuwe ontwikkelingen. Vandaag hebben

we allemaal mobiele tools zoals smartphones die we
regelmatig gebruiken. Dankzij enkele nieuwe innovaties
bieden deze geconnecteerde tools ons nu ook de
mogelijkheid om elektrische installaties te beheren.

C102 Lifels®n | Schneider

8E|ectric

Bij een storing in de installatie krijgt uw klant in
real time een waarschuwing op zijn smartphone
(bijvoorbeeld een alarm na een stroomuitval of
bij een temperatuurprobleem in de koelruimte).
De Smartlink ELEC van Schneider Electric geeft
uw klanten een volledige gemoedsrust!

www.schneider-electric.be



Smartlink ELEC

Bevredigende
antwoorden op
vaak terugkerende
vragen van uw
klanten

”

Uw klant is eigenaar van een restaurant:

Als mijn koelruimte uitvalt, verlies ik producten met een waarde van
meerdere duizenden euro's. Hoe kan Smartlink ELEC me helpen om een
dergelijke ramp te voorkomen?

Uw klant is uitbater van een hotel:

Als u een hotel beheert, maakt u zich misschien zorgen over een probleem
met de warmwaterboilers... Kan Smartlink ELEC mijn klanten een "warme-
douche"-waarborg bieden?

Bij een storing in uw elektrische installatie, stuurt Smartlink ELEC een
waarschuwing naar uw smartphone via een speciale applicatie.

U kunt dus onmiddellijk reageren... en producten, uw serviceniveau en
uw reputatie bij de klanten redden.

({4

Uw klant is eigenaar van een restaurant:

Hoe kan Smartlink ELEC de veiligheid van mijn personeel en van mijn
klanten verbeteren?

U wordt onmiddellijk op de hoogte gebracht van elke elektrische storing
op een kritieke belasting (koelkast, airconditioning, IT-systeem, enz.).
Een doorslaggevend voordeel voor de goede werking van elektrische
toestellen en dus ook voor de veiligheid van het personeel.

({4

Uw klant is bakker:

Kan ik de verlichting van mijn gevelreclame, van mijn vitrine en van mijn
werkruimte op afstand beheren in functie van de openingsuren van de
bakkerij en van de aankomsturen van mijn personeel?

Ja, met de Smartlink ELEC applicatie stuurt u uw elektrische installatie

en kunt u dus uw verlichting en verwarming ter plaatse of op afstand
regelen.

www.schneider-electric.be




Smartlink ELEC

Geef uw klanten connectiviteit

met

nun elektrische installatie,

rechtstreeks op hun smartphone!

Voor zaken die afhankelijk zijn van uitrustingen met een elektrische voeding, zoals kleine winkels,
bakkerijen of beenhouwers, krijgt de Smartlink ELEC gegevens vanuit de elektrische installatie
en stuurt deze gegevens naar de cloud voor verwerking en analyse. De eigenaars kunnen dus

verwerkbare gegevens zien op hun smartphone en de nodige stappen voorzien om efficiénter te

kunnen werken.

24/7 live verbinding met de elektrische installatie

voor een totale gemoedsrust

Veiliger en betrouwbaarder

* Krijg een waarschuwing als om het even welke
kritieke elektrische uitrusting op een abnormale
manier uitgeschakeld wordt

» Schakel de elektrische stroomtoevoer op
afstand in om de uitrusting weer normaal te
doen werken

» Schakel verlichting, verwarming, neonreclame,
enz., op afstand uit als dat nodig is

Geef uw klanten een verbinding met hun

elektrische installatie

Geef uw klanten de meest recente
connectiviteit met de Smartlink ELEC

« Verrijk uw aanbod en stel gedifferentieerde
offertes voor met geconnecteerde oplossingen.
Stel dit als eerste voor aan uw klanten!

» Verhoog uw omzet door extraproducten aan te
bieden voor een verbinding met de verdeelkast
van uw klant

C104
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+ Plan verlichting en andere uitrusting op afstand
in functie van uw commerciéle behoeften

Betere efficiéntie door energiebeheer

= Monitoren van elektriciteitsverbruik

* Krijg een waarschuwing als temperatuur,
vochtigheid of CO2 stijgen boven een ingesteld
niveau

Een nieuwe manier om uw zakelijke
activiteiten te organiseren

+ Gratis en gebruiksvriendelijke mobiele
applicatie

+ Geen gebouwbeheersysteem of
programmering nodig .’

Download on the

App Store

Verbeter de efficiéntie van uw bedrijf door
een geconnecteerde elektricien te worden
» Gemakkelijke inbedrijfstelling met de Config
ELEC applicatie en eenvoudige installatie

* Wanneer nog geen internet box geinstalleerd
is, biedt de Wifer tool een wifi link om de
installatie te configureren met Config ELEC

+ Creéer een nieuwe zakelijke relatie op basis
van connectiviteit: bied uw klanten waardevolle
innovaties en expert adviezen

« Zorg voor latere extra-inkomsten met
onderhoudsdiensten en support

» Geniet van de support services van
Schneider Electric bij uw dagelijkse activiteiten
om een geconnecteerde elektricien te worden

www.schneider-electric.be



Smartlink ELEC

Gemakkelijke installatie

en inbedrijfstelling van

Smartlink ELEC

Config ELEC, een speciale Er_ E
applicatie voor de configuratie kL
van Smartlink ELEC

Met Config ELEC verloopt de inbedrijfstelling van
Smartlink ELEC bijzonder eenvoudig en snel.

http://go2se.com/configelec

Config ELEC

h S Coogk play

2 Download on the
o App Store E ]

Installeer de verdeelkast volgens
de standaard voorschriften van
IEC 61439-2

Smartlink EL B

Installeer Smartlink EL B
tussen twee rijen in het
paneel

Wifer aansluiting

Sluit de Wifer aan op
de Smartlink EL B om
een wifi-toegangspunt

te maken '

e Download de
Config ELEC ' AN
app RN

e aae
. 1 -.

Personaliseer
6 de installatie

op basis van

de behoeften

van uw klant

en valideer de

communicatie

van alle

geconnecteerde

hulpstukken

www.schneider-electric.be Lifels O®n Schnelder C-105
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Smartlink ELEC

De oplossing voor de behoeften
van uw klant

De bakkerij als een mooi voorbeeld!

Met de Smartlink ELEC krijgt u om het even wanneer en om het even waar een overzicht van de elektrische installatie.

Beveiligde server van Schneider Electric Internetmodem
1

Smartlink EL B

.-—— _-‘H. T e

’ ’ Het totale Hoofdenergie-
verbruik van het meey
gebouw kennen.

A\

)

. N
Y_T W

N
Y_TI A\

”Een overzicht

hebben van de Energiemeter
gebruikte kWh.

Energiemeter

OF/SD ;
hulpcontacten impulsrelais

Contactdobs Verlichting SSS Elektrische

verwarming
” v v v v
Controleren
dgt mU’n eﬂekmsohe ” Verlichting van "Automaat van de vriezer ”Temperatuur,
uwtrus‘;‘tmg in- vitrinekasten en elektrische opnieuw inschakelen op afstand vochtigheid of
bedrijfsmodus is. verwarming extern bedienen. nadat deze werd afgeschakeld. CO, bewaken.

*Het document is geen contract. Schneider Electric kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk verlies van een internetverbinding.
Voor meer informatie over het product, een gekwalificeerde elektricien contacteren en onze website bezoeken: www.schneider-electric.com
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Smartlink ELEC

IEC/EN 61131-2

Het Smartlink EL B product vormt het hart van het Smartlink ELEC systeem voor de
aansluiting op de hulpelementen en de inbedrijfstelling van de communicatie via de
Cloud.

Smartlink ELEC is een geconnecteerde oplossing voor kleine gebouwen via de
verbinding met de Cloud en de Smartphone applicaties.

Functies

Gateway voor de overdracht van gegevens tussen de Cloud en de
Acti 9 inrichtingen

m Automaten, differentieelschakelaars, differentieelautomaat:
O open/gesloten status,

uitgeschakelde status.

Contactoren, teleruptoren:

sturing opening,

sturing sluiting,

open/gesloten status.

RCA remote control auxiliary:

herinschakelen na uitschakeling,

open/gesloten status,

uitgeschakelde status.

Impulsenergiemeters:

aantal geregistreerde impulsen,

instellen parameters van de impulswaarde (bijv.: kWh),

O jaarlijks totaal tot op vandaag van het maandelijks verbruik.
m Analoge sensoren:

O temperatuursensor,

O vochtigheidssensor,

O sensor voor CO,,

R i o..

Eris geen enkele configuratie van de aangesloten producten nodig.

Al

ComReady

>

= Matériels - Smardink B3FE

£ Systivmg . Contguratnn

OoOmOO0OOmROOOWEO

B Smartink EL B

1. IOF+3024

2

41 EM2000T § @ 42

il In de Cloud opgeslagen gegevens: aantal cycli, verbruik, werkingsperiode,
5 Supprimer | gebeurtenissen van het type stroomonderbreking.
B . . " .
% In het geheugen opgeslagen gegevens: openings-/sluitingscycli van de
T i contactoren en teleruptoren.

Als de Smartlink EL B onder spanning staat en als de internetverbinding
IMPORTER UNE ) : Co2 .
CONFIGURATION beschikbaar is, past de communicatie zich automatisch aan aan de Ethernet
communicatieparameters (Cloud).

Installatie

m Montage in de borden:

O breedte 24 modules per rij,

O minimale hartafstand tussen rails 150 mm.

m Montage op DIN rail met montagekit AOXMFAO04.

£t Commissioning Tool

Marti Dupond

Inbedrijfstelling en test
m De communicatie- en bedradingstest van de aangesloten apparaten kan worden
uitgevoerd met de "Config ELEC" applicatie.

[ se souvenir oe moi

Mot de passe oubbe 7

eider

Eflectric
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Smartlink ELEC

Referenties
—
R Set
van
Smartlink EL B Smartlink EL B 1 A9XELCO08
Geleverd met 4 pins connector voor analoge uitgang |1
Voedingsconnector 24V DC 1
Toebehoren
Wifer, wifi-adapter voor de inbedrijfstelling als er geen wifi 1 TCSEGWB13FAO0
beschikbaar is op de site
Geprefabriceerde kabels
Met 2 connectoren 100 mm 6 A9XCAS06
160 mm 6 A9XCAMO06
Wifer p 450 mm 6 | A9XCAHO06
870 mm 6 A9XCALO06
Met 1 connector 870 mm 6 A9XCAU06
% 4000 mm 1 A9XCACO1
Connectoren 5-pins connectoren (Ti24) 12 A9XC2412
Montagekit DIN rail (4 voeten, 4 banden, 4 adapters) |1 A9XMFA04
AIXCAUOG Achterwand van de kast (2 hoekstukken) |1 | AOXMBP02

Connecteerbare apparaten

- - - Met interface Ti24
. il :

Ry Type Referentie | Beschrijving
y 1 iACT24 A9C15924 Hulpelement besturing en signalering laag niveau voor
—_— _— = Zie pag. C-120 | contactoren iCT
Bz i a IATL24 A9C15424 Hulpelement besturing en signalering laag niveau voor
- Zie pag. C-118 | teleruptoren iTL
] iOF+SD24 | A9A26897 Hulpelement signalering laag niveau voor iC60, ilD, ARA, RCA,
_l{i Zie pag. C-117 [ iISW-NA
‘W M . OF+SD24 A9N26899 Hulpelement signalering laag niveau voor C60, C120, DPN,
LR e - * Zie pag. C-117 | RCCB/ID, C60H-DC
iACT24 JATL24 iOF+SD24 RCA Zie pag. C-122 | Remote control auxiliary met interface Ti24
Reflex iC60 |Zie pag. C-124 | Remote control auxiliary met interface Ti24

e Zonder interface Ti24

Energiemeters met impulsuitgang bijv.: iIEM2000T
Impulsmeters die voldoen aan de norm IEC 62053-21
Met analoge uitgangen
Sensoren voor temperatuur, vochtigheid, met 0-10 V of 4-20 mA uitgang
Sensoren voor CO,, met 0-10 V of 4-20 mA uitgang

ReflexiC60

o

IEM3110 IEM2000T

C-108 Lifels ®n ‘ Sciér‘lEleititer www.schneider-electric.be



Smartlink ELEC

Voorbeeld van installatie

Interface CPL

1 analoog ingangskanaal met

twee ingangen
m Voorbeeld: aansluiting van een
temperatuursensor

Geprefabriceerde kabels
m Vereenvoudigde bekabeling
B Snel en zeker

— ._ oo -

Voorbeeld CPL aansluiting

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r C-109
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Smartlink ELEC

Connector Ti24

7 kanalen ingang/uitgang -

Aan de ingang beveiligd tegen Voedingsconnector

polariteitsomkering 24V DC

Aan de uitgang beveiligd door Beveiligd tegen

stroombegrenzing polariteitsomkering Connector Ethernet +
m Pin1:0V m Pin1:0V Cloud

m Pin2: 11 Ingang 1 m Pin2: +24V DC 100 base T - RJ45

m Pin3: 12 Ingang 2
m Pin4: Uitgang Q
m Pin5: +24V DC =

- - - W
- .l a
- - ool 1

C

i ) . - =

Signalering
Analoge connector m Signalering van de werking van
2 instelbare ingangen: 0-10 V of de communicatie en de status van
4-20 mA de Smartlink EL B
m Pin1:0V
m Pin2: Al1 Ingang 1 Niet

m Pin3: Al2 Ingang 2

m Pind: +24V DC gebruikt

Werking met Smartlink ELEC applicatie

De Smartlink ELEC applicatie gebruiken om:

m de status On/Off/Uitgeschakeld van de automaat weer te geven,

m de sluiting of de opening van de contactor of teleruptor te sturen,

m de sluiting of de opening van de contactor of teleruptor te programmeren,
| het energieverbruik te bewaken,

m de alarmen te configureren en te ontvangen.

My bakary

LT;? Events
tJS: Settings
U Logout
? ' Help
(@)  About

D Available on the ANDROID APP ON

App Store P> Google play

C110 Lifels ®n Sdér}?idter www.schneider-electric.be



Smartlink ELEC

Technische karakteristieken

Voeding

Nominaal 24V DC £ 20%
Maximale stroom bij ingang 1,5A
Maximale inschakelstroom 3A

Meter
Capaciteit
Ingangskarakteristieken

Aantal kanalen Acti 9 Smartlink Modbus Slave

232 impulsen peringang

7 kanalen van 2 ingangen

Ingangstype

Stroomcollector type 1 IEC 61131-2

Maximale lengte van de kabels 500 m
Nominale spanning 24V DC
Spanningslimieten 24V DC + 20%
Nominale stroom 2,5mA
Maximale stroom 5mA
Filtertijd Bij status 1 2 msec
Bij status 0 2 msec
Isolatie Geen isolatie tussen de kanalen
Bescherming tegen omkeerspanning Ja
Uitgangskarakteristieken
Aantal uitgangskanalen Acti 9 Smartlink Modbus Slave 7
Uitgangstype Stroombron 24V DC-0,1 A
Maximale lengte van de kabels 500 m
Nominale spanning Spanning 24V DC
Maximale stroom 100 mA
Filtertijd Bij status 1 2 msec
Bij status 0 2 msec
Spanningsval (spanning bij status 1) max. 1V
Maximale inschakelstroom 500 mA
Lekstroom 0,1 mA
Beveiliging tegen overspanningen 33VvDC
Omgevingskarakteristieken
Temperatuur In werking -25°C ... +60°C (indien verticale montage, beperkt tot 50°C)
Bij opslag -40°C...+80°C
Tropenvastheid Uitvoering 2 (relatieve vochtigheid 93% bij 40°C)
Weerstand tegen spanningsvallen 10 msec, klasse 3 volgens IEC 61000-4-29
Beschermingsgraad P20
Vervuilingsgraad 3
Hoogte In werking 0...2000m

Immuniteit tegen trillingen

Volgens IEC 60068.2.6

1g/+3,5mm -5 Hz tot 300 Hz - 10 cycli

Immuniteit tegen schokken

Volgens IEC 60068.2.2 7

159/11 msec

Immuniteit tegen elektrostatische ontladingen Volgens IEC 61000-4-2

Lucht: 8 kV
Contact: 4 kV

Immuniteit tegen elektromagnetische stralingsvelden Volgens IEC 61000-4-3

10 V/m - 80 MHz tot 3 GHz

Immuniteit tegen kortstondige piekspanningen Volgens IEC 61000-4-4

1 kV voor ingangen/uitgangen en de Modbus communicatie
2 KkV voor 24V DC - 5 kHz - 100 kHz voeding

Immuniteit tegen geinduceerde magnetische velden Volgens IEC 61000-4-6

10V van 150 kHz tot 80 MHz

Immuniteit tegen magnetische velden van de Volgens IEC 61000-4-8
netwerkfrequentie

30 A/m

Weerstand tegen corrosieve omgevingen Volgens IEC 60721-3-3

Niveau 3C2 voor H,S/ SO,/ NO, / Cl

Vuurbestendigheid Voor de delen onder spanning Bij 960°C 30 sec / 30 sec volgens IEC 60 695-2-10 en IEC 60

695-2-11
Voor de andere delen Bij 650°C 30 sec / 30 sec volgens IEC 60 695-2-10 en IEC 60

695-2-11

Zoutnevel Volgens IEC 60068.2.52 Ernst?2

Milieu Conform de RoHS richtlijnen

Aanvullende karakteristieken

Geheugenopslagtijd 10 jaar

Karakteristieken van de geprefabriceerde kabels

Doorslagvastheid 1kV/5min

Minimale weerstand bij ontkoppelen 20N

www.schneider-electric.be
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Smartlink ELEC

Technische karakteristieken (vervolg)
Karakteristieken van de Ethernet verbinding

Verbinding Ethernet 10/100 MB

Protocol http

Adresseringsmodus Statisch en dynamisch (standaard geleverd in dynamische modus)
Karakteristieken van de analoge ingangen

Aantal 2

Type Onafhankelijke instelling van elke ingang: 0-10 V of 4-20 mA
Meetnauwkeurigheid 1/100 op volledige schaal

Resolutie 12 bits

Acquisitieperiode 500 msec

Isolatie Geen isolatie tussen de kanalen

Voeding 0-24V DC

Kabeltype Getwist aderpaar met afscherming

Maximale lengte van de kabels 30m

Beveiliging Beveiliging tegen kortsluiting

Aansluiting

Klemmen Aandraaimoment |Koperen kabels

Stijve Soepele Soepele met
draadhuls
Interface Ti24 Veerklemmen 0,5tot 1,5 mm? 0,5tot 1,5 mm? -
Analoge connector 0,8N,m 0,1tot 1,5 mm? 0,1tot 1,5 mm? 0,1tot 1,5 mm?
Voedingsconnector 0,8 N,m 0,2 tot 1,5 mm? 0,2tot 1,5 mm? 0,2tot 1,5 mm?
C112 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Smartlink ELEC : Modulaire automaten iC60a

IEC/EN 60947-2

{EREC IEC/EN 60898-1
[ ]
Functie

m De modulaire automaten iC60a zijn automaten die aan meerdere normen
beantwoorden en die de volgende functies vervullen:

O beveiliging van stroomkringen tegen de kortsluitstromen,

O beveiliging van stroomkringen tegen de overbelastingen,

O scheider-onderbreking in industriéle sector volgens de norm IEC/EN 60947-2

O signalisatie van uitschakeling bij storing door rode mechanische indicator op C
het frontpaneel van de modulaire automaat.

Referenties

Modulaire automaat iC60a

Type 2P 3P 4P
13 1 3 5 13 5 7
X X ¥ X X | X X x X
2 4 2E ? eE 2E ? eE aE
Kaliber (In) Curve C Curve C Curve C
1A A9F64201 A9F64301 A9F64401
2A A9F64202 | A9F64302 | A9F64402
3A A9F64203 | A9F64303 | A9F64403
4A A9F64204 |A9F64304 | A9F64404
6A A9F64206 |A9F64306 |A9F64406
10A A9F64210 | A9F64310 |A9F64410
13A A9F64213 | A9F64313 | A9F64413
16 A A9F64216 | A9F64316 |A9F64416
20A A9F64220 | A9F64320 |A9F64420
25A A9F64225 | A9F64325 | A9F64425
32A A9F64232 | A9F64332 | A9F64432
40A A9F64240 |A9F64340 | A9F64440
50 A A9F64250 |A9F64350 |A9F64450
63 A A9F64263 |A9F64363 |A9F64463
Breedte inmod. van 18 mm |2 3 4

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r C113
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Smartlink ELEC: Modulaire automaten iC60a

N
3 m"‘[

Klikbevestiging op DIN-rail van 35 mm.

0...360°

Eender welke installatiestand mogelijk.

1P20

Aansluiting

IP40

Technische karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken

Volgens IEC/EN 60947-2

Isolatiespanning (Ui) 500V AC
Vervuilingsgraad 3
Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 6 kV
Magnetische Curve C 81In+20%
uitschakeling

Onderbrekingsvermogen 230/400 V 6 kA
Volgens IEC/EN 60898-1

Begrenzingsklasse 3
Onderbrekingsvermogen 230/400 V 4500 A

Aanvullende karakteristieken

Beschermingsgraad Enkel apparaat P20
(IEC 60529) Apparaat in 1P40
modulaire kast Isolatieklasse Il
Duurzaamheid (O-D) Elektrisch 10000 cycli
Mechanisch 20000 cycli
Overspanningscategorie (IEC 60364) v
Bedrijfstemperatuur -35°Ctot+70°C
Opslagtemperatuur -40 °Ctot +85 °C

Tropenvastheid (IEC 60068-1)

Uitvoering 2 (relatieve luchtvochtigheid van
95 % bij 55°C)

Zonder toebehoren

Met toebehoren

Kaliber |Aandraai- |Koperdraden Klem Al |Schroefaan- |Klem voor meerdere
koppel 50 mm? |sluiting voor |kabels
Soepel of met oogkabel- | stijve Soepele
draadbusje schoen kabels kabels
Al
Ttot25A  |2Nm 1 tot 25 mm? 1 tot 16 mm? - @5mm - -
32tot63 A |3,5Nm 1tot35mm? |1 tot 25 mm? 50 mm? 3x 16 mm? 3x 10 mm?
C114 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Smartlink ELEC: Differentieelschakelaars ilD

IEC/EN 61008-1

CEBEC
]
Functie
m De differentieelschakelaars ilD bieden de volgende functies:
" R . -\‘_q:__ O bescherming van personen tegen elektrische schokken
" - door directe aanraking (< 30 mA),
L ]
4 !f ! 4 !, !,J !, !f O bescherming van personen tegen elektrische schokken
i . I door indirecte aanraking (z 100 mA),
' o \ e P O bescherming van installaties tegen risico’s op brand (300 mA of 500 mA).

X ' .- Het Asi-type biedt meer beveiliging tegen elektrische storingen en vervuilde of
corrosieve omgevingen.

"

De schroefdopjes worden niet standaard geleverd.

Referenties
Differentieelschakelaars ilD

Type A Breedte in modules van 18 mm
Product ilD
2P Gevoeligheid |10 mA 30 mA 300 mA 300 mA[S]
N1 Kaliber 16 A A9R20216 |- - - 2
L1 25A A9R20225 |A9R01225 |A9R04225 |-
N\ m 40A - A9R01240 | A9R04240 | A9R05240
63A - A9R01263 | A9R04263 | A9R05263
P ) Gevoeligheid |10 mA 30 mA 300 mA 300 mA[S]
N b 3 5 Kaliber  25A - A9R01425 |A9R04425 |- 4
I T11 40A - A9R01440 | A9R04440 | A9R05440
NN\ A 63A - A9R01463 | A9R04463 | A9R05463
N 2 4 6
Gebruiksspanning (Ue) 2P 230-240V
4p 400-415V
Werkingsfrequentie 50/60 Hz
Schroefdopjes (set van 20 stukken) A9A26981

(*) Aansluiting ilD 4P driefasig:

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r C-115
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Smartlink ELEC: Differentieelschakelaars ilD

Technische karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken

Volgens IEC 60947

Isolatiespanning (Ui) 500V
Vervuilingsgraad 3
Toegekende stoothoudspanning (U imp) 6 kV

Toegewezen Met iC60N/H/L Gelijk aan onderbrekingsvermogen van
beheerste kort- modulaire automaat iC60

sluitstroom (Inc/IAC)  Met zekering 10000 A

Volgens IEC/EN 61008-1

Onderbrekings- en inschakelvermogen (Im/IAm) 1500 A

Weerstandtegen  AC- en A-Types (niet selectief [§])| 250 A

schokstroom ; KA

(8/20 ps) zonder AQ— en A-Types (selectief [S]) -

uitschakeling Asi-type 3kA

Aanvullende karakteristieken

|P20 |P40 Beschermingsgraad Enkel apparaat P20
Apparaat in modulaire kast P40
=< Isolatieklasse Il
Duurzaamheid (O-D) Elektrisch (AC1) 16tot63 A 15000 cycli
80tot 100 A 10 000 cycli
Mechanisch 20000 cycli
Bedrijfstemperatuur  AC-type -5°Ctot +60 °C
A-en Asi-types -25°Ctot +60 °C
Opslagtemperatuur -40°Ctot +85°C
Referenties

Differentieelschakelaars ilD

Type Sl A Breedte in modules van 18 mm
Product ilD
Hulpelementen
2P Gevoeligheid | 10 mA 30 mA 300 mA 300 mA[S]
Kaliber 16 A - - - - 2

25A A9R30225 A9R31225 - -

40A - A9R31240 - A9R35240

63 A - A9R31263 - A9R35263

Gevoeligheid | 10 mA 30 mA 300 mA 300 mA

Kaliber 25A - A9R31425 - - 4
40A - A9R31440 - A9R35440
63 A - A9R31463 A9R34463 A9R35463
N 2 4 6

Gebruiksspanning (Ue) 2P 230-240V

4p 400-415V
Werkingsfrequentie 50/60 Hz
Schroefdopjes (set van 20 stukken) A9A26981
Aansluiting Zonder toebehoren |Met toebehoren

Aandraai- Koperen kabels Al-klem | Schroef- Klem voor
moment 50 mm? |aansluiting |meerdere kabels
Soepel of met voor Stijve kabels | Soepele kabels
draadbusje kabelschoen
met oog
Al
iID 3,5N.m 1tot35mm? | 1tot25 mm? 50 mm? @5mm 3x16mm? _ [3x10mm?

C116
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Smartlink ELEC: Hulpelementen voor signalering

Hulpelementen voor signalering voor automaat en differentieelschakelaar

Hulpelementen OF + SD24 (Multi9) iOF + SD24 (Acti9)

Type

Functie

Bedradingsschema's

Gebruik

Dubbel contact open/gesloten of signaal-fout
24V CC

-

e

m Dubbel wisselcontact dat de signaalinformatie kan melden
van het apparaat waarmee het is gekoppeld aan de Acti9
Smartlink of een programmeerbare logic controller:

O elektrische fout

O actie op het uitschakelingshulpelement "Open" of
"Gesloten" stand van de geassocieerde inrichting

OF sD 24 VDC/VCC
o

m Signalisering op afstand van stand en tripping na een fout
van de gekoppelde automaat

Dubbel contact open/
gesloten en signaal-fout

-

T Al

m Dubbel wisselcontact dat kan melden: de
signaalinformatie van het apparaat waaraan het is gekoppeld
aan de Acti9 Smartlink of aan een programmeerbare logic
controller:

O elektrische fout

O actie op het uitschakelingshulpelement

O hulpelement "Open" of "Gesloten" stand van de
geassocieerde inrichting

OF sD 24 VDC/IVCC
(o)

m Signalering op afstand van stand en tripping na een fout
van de geassocieerde automaat

Referenties

A9N26899

A9A26897

Differentieelschakelaar

ID

iD

Differentieel automaat

C60, C120, C60H-DC, iDPN,
SW60-DC, C60PV-DC, C60NA-DC

iC60, iDPN Vigi, iSW-NA

Technische karakteristieken

Toegekende vVDC
spanning (Ue)

24

24

Toestand mechanische indicator,
rood

Aan de voorzijde

Aan de voorzijde

Testfunctie Op de hendel Op de hendel
Breedte in modules van 18 mm 0,5 0,5

Bedrijfsstroom 2 mA min, 50 mA max. 2 mA min, 50 mA max.
Aantal contacten 1TNO+1NC 1TNO+1NC
Bedrijfstemperatuur °C -25...+70 -25...+70
Opslagtemperatuur °C -40...+85 -40...+85

www.schneider-electric.be
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Smartlink ELEC: Hulpelementen voor signalering en besturing

Hulpelementen voor signalering en besturing voor teleruptoren iTL

Hulpelementen iATL24

Type Sturing en signalering 24V CC
Met Ti24 connector
S
-
l ComReady
-
Functie

m Dit hulpelement is bestemd als interface voor een teleruptor met Acti9 Smartlink of een programmeerbare unit (PLC) in 24 V DC
(sturing, signalering O/C)
m De sturingin 230V AC

Montage
m Links van de teleruptor iTL met de gele clips .
m Bij gebruik van iATL24, moeten de klemmen A1/A2 niet bekabeld worden. Enkel de gele clips geintegreerd aan de iATL24 zal
gebruikt worden voor de aansluiting van de spoel.

Gebruik
m Interface 230 VAC :
O Y1:sturing 24V DC (Y1 = 1) toelaten of sturing 24 V DC (Y1 = 0) inhiberen.
O Y2:impulssturing 230 V
m Interface 24 V DC "TI24"
O Y3:sturing 24 V DC, sluiting van iTL op de stijgende flank en opening op de dalende flank
O lezen van status (open of gesloten) van de teleruptor via de positie van geintegreerde hulpcontact O/C
O toezicht op de connectie van de klem "Ti24" via het stroomopwaartse systeem (PLC, supervisiesysteem) met behulp van de klem 24 V

Referentie A9C15424

Technische karakteristieken

Toegekende VAC |230, +10 %, -15 % (Y2)

spanning (Ue) I\ 5c 24, + 20 % (v3)

Frequentie Hz 50/60

sturingskring

Isolatiespanning |V CA |250

(Ui)

Toegekende kv 8 (OVC IV)

stoothoudspanning

(Uimp)

Vervuilingsgraad 3

Beschermingsgraad IP20B enkel apparaat
IP40 apparaat in modulaire kast

Breedte in mod. 1

van 18 mm

Hulpcontact Beveiligde uitgang 24 V DC, min: 2 mA, max: 100 mA

(O/C) Ti24

Contacten 1 O/C gebruikscategorie AC 14

Bedrijfs- °C -256°Ctot+60 °C

temperatuur

Opslag- °C -40 °Ctot +80 °C

temperatuur

Verbruik <1TW

Normen IEC/EN 60947-5-1

(1) Mechanische en elektrische koppeling.
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Smartlink ELEC: Hulpelementen voor signalering en besturing

Werking van de iATL24
Cor;R;ady Uitgang O/C 24V DC
/ ;
7 ContacteniTL | ‘ 777777777777 // ‘ 77777777777777777777 |
Uitgang O/C 24V DC | /" ,” | |
T L |

Max C

200 ms

Min
100 ms

Parameter
T Tijd tussen het sluiten van de iATL24 en de signalering

® Minimale impulsduur 230V AC (Y2): 200 ms.

m 30 sturingen "sluiting of opening" op de iATL24 zijn toegelaten per minuut:
minimale tijd tussen 2 commando's op de iIATL24 via Y1,Y2, Y3 (sluiting of
opening van de spoel op de iTL): 440 ms.

m 10 sturingen "sluiting of opening" met tussentijd van 440 ms zijn toegelaten na het
niet aanspreken van de iATL24 gedurende een tijd van 20 seconden.

Bekabeling met exclusieve selectie 230 V AC en 24V DC Bekabeling voor niet exclusieve selectie 230 V AC en 24V DC

A A Ti24 A A Ti24 0--0-=O
]
I
|

Y1230VAC i i } !} } m_ Y1230V AC :LJ: : :L% :Ji !! ‘} } } i ‘ }
emovie | P ] e [ AM
Y324VDC ‘ | ‘ [ 7] || [lvs2evoc \ W M [ |
Status iTL 1 Status iTL ‘ | ‘ ‘

Schneider C-119
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Smartlink ELEC: Hulpelementen voor signalering en besturing

Hulpelementen voor signalering en sturing voor connectoren iCT

Hulpelementen iACT24

Type Sturing en signalering 24 V DC
Met Ti24 connector

-
s

ComReady

.-
Functie
m Dit hulpelement is bestemd als interface voor een contactor met Acti9 Smartlink of een programmeerbare unit (PLC) in 24 V DC
(sturing, signalering O/C)

m De sturingin 230V AC

Montage
m Links van de contactor iCT met de gele clips .
m Bij gebruik van iACT24, moeten de klemmen A1/A2 niet bekabeld worden. Enkel de gele clips geintegreerd aan de iIACT24 zal
gebruikt worden voor de aansluiting van de spoel.
Gebruik
m Interface 230 VAC:
O Y1:sturing 24V DC (Y1 = 1) toelaten of sturing 24 V DC (Y1 = 0) inhiberen.
O Y2:sturing 230 V AC om de spoel te activeren op de stijgende flank en te desactiveren op de dalende flank.
m Interface 24V DC "TI24":
O Y3:sturing 24 V DC sluiting van iCT op de stijgende flank en opening op de dalende flank
O lezen van status (open of gesloten) van de teleruptor via de positie van geintegreerde hulpcontact O/C
O toezicht op de connectie van de klem "Ti24" via het stroomopwaartse systeem (PLC, supervisiesysteem) met behulp van de klem 24 V
Referentie A9C15924
Technische karakteristieken
Toegekende VAC |230, +10 %, -15 % (Y2)
spanning (Ue) 5524, + 20 % (v3)
Frequentie Hz 50/60
sturingskring
Isolatiespanning |V CA |250
(Ui
Toegekende kV 8 (OVCIV)
stoothoudspanning
(Uimp)
Vervuilingsgraad 3
Beschermingsgraad IP20B enkel apparaat
IP40 apparaat in modulaire kast
Breedte in mod. 1
van 18 mm
Hulpcontact (O/C) Ti24 Beveiligde uitgang 24 V DC, min: 2 mA, max: 100 mA
Contacten 1 0/C gebruikscategorie AC 14
Bedrijfs- °C -26°Ctot+60 °C
temperatuur
Opslag- °C -40°Ctot+80°C
temperatuur
Verbruik <1W
Normen IEC/EN 60947-5-1

(1) Mechanische en elektrische koppeling.
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Smartlink ELEC: Hulpelementen voor signalering en besturing

Werking van de iACT24
ComReady Uitgang O/C 24 V DC
/ :
>> ContacteniCT | ‘ 777777777777 // ‘ 77777777777777777777 |
Uitgang O/C 24V DC | /" ,” | |
T i |

Max C

200 ms

Min
100 ms

Parameter
T Tijd tussen het sluiten van de iATL24 en de signalering

® Minimale impulsduur 230V AC (Y2): 200 ms.

m 30 sturingen "sluiting of opening" op de IACT24 zijn toegelaten per minuut:
minimale tijd tussen 2 commando's op de iIACT24 via Y1,Y2, Y3 (sluiting of
opening van de spoel op de iTL): 440 ms.

m 10 sturingen "sluiting of opening" met tussentijd van 440 ms zijn toegelaten na het
niet aanspreken van de iIACT24 gedurende een tijd van 20 seconden.

Bekabeling met exclusieve selectie 230 V AC en 24V DC Bekabeling voor niet exclusieve selectie 230 V AC en 24V DC

A 4 7 A 4 Ti2a|l oo o
iACT24 Ali‘) 13 SH iACT24 Ali‘) 13 333
5 [;:FIIL - 7/ i 5 [;j*l/l' - 7/ i
Y1Y2 3 Y1Y2 3
N A2) 2, 4l N A20 21 4l

lOFF
L]
ON /® Auto : j

I I I I I T T 11 [T
Y1230VAC ‘ ! 777777 ‘ 77777777777 I_H i Y1230VAC | ! ‘ ! ‘ !‘!!H r*“* | L
= sseas e TR L
o [ L e [T
Y324V DC ‘ ‘ ‘ Y324V DC ‘ ‘ N ‘ ! ‘ ‘ | o ‘ ‘ |
_ | | | . m m | ERisiEinl
Status iCT ' I Status iCT | i [ Vo I
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Smartlink ELEC: Remote Control Auxiliary RCA

Functie

De afstandsbediening RCA laat de volgende zaken toe:

m De elektrische bediening (opening en sluiting) van op afstand van de modulaire
automaten met of zonder differentieelblok Vigi, met of zonder hulpelement.

m Het herinschakelen van de modulaire automaat na de uitschakeling (manueel of
op fout), in overeenstemming met de veiligheidsprincipes en de voorschriften die
van toepassing zijn.

m De plaatselijke bediening met de hendel.

m De beveiliging van de kring door vergrendeling.

2 werkingskeuzes na uitschakeling:
m A: mogelijkheid om de modulaire automaat van op afstand te resetten,
m B: verbod om van op afstand te resetten.

] De versie met de interface Ti24 laat de volgende zaken toe:
T m De afstandsbediening rechtstreeks te laten communiceren met een program-
1 L meerbare sturing PLC, een toezichtsysteem en iedere andere communicatievoor-
\ ziening die beschikt over ingangen/uitgangen in 24 V AC-spanning (bediening,
. ) signalering OF en SD).
- m De signalering op afstand door middel van een ‘OF’ potentiaalvrij contact.
i[El' m De terbeschikkingstelling van 2 werkingswijzen ‘1 en 3'.
' &
| l-ﬂ Met behulp van het hulpelement iMDU kan de afstandsbediening RCA in
il 24/48 V AC/DC worden bestuurd.
L
Referenties
Afstandsbediening RCA
Type Spanning Ref. Breedte in mod.
van 18 mm
Voor modulaire automaten 1R, 2P
Met interface Ti24 [230V AC, 50 Hz [Agc70122 |35
Voor modulaire automaten 3R 4P
Met interface Ti24 [ 230V AC, 50 Hz [A9c70124 |35
Hulpelement iMDU
iMDU [24148vCarce [Agc18195 [05
Schema
24/48V CA/CC L 220-240V CA
I N R
T oV oV,
OF OF
Sb Sb
\-_ Sv— —| Sv— —l
\EEI I HHTiza HHTiza
iMDU
RCAiC60 RCAiC60
N[ P[] Y1 N[ P[] Y1
3 ML 7 I D B R S R S B

Type Toepassing
OFF ledere bediening op afstand opgeheven
auto A Reset na uitschakeling van de modulaire automaat toegelaten
B Reset na uitschakeling van de modulaire automaat onmogelijk
Groen verklikkerlampje Afstandsbediening mogelijk
Oranje verklikkerlampje Afstandsbediening onmogelijk
Zonder Ti24-interface 1 (Ti24) Modus 1
3 (Ti24) Modus 3
Y1 Plaatselijke houdbediening
Y2 Plaatselijke impuls- of houdbediening (afhankelijk van de modus)
Y3 Centrale bediening behouden
Met Ti24-interface
C122 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Smartlink ELEC: Remote Control Auxiliary RCA

Technische karakteristieken

Bedieningskring

Voedingsspanning (Ue) (N/P) 230V AC, 50 Hz
Stuurspanning (Uc) Ingangen (Y1/Y2) | 230V AC (volgens IEC 61131-2)
g&l'mem]j Minimale duur van de bedieningsimpuls (Y2) | 200 ms
Reactietijd (Y2) < 200 ms
Verbruik <1W
) o ) Automatische thermische beveiliging met automatische reset tegen opwarming van de
Klikbevestiging op DIN-rail van 35 mm. stuurstroomkring ten gevolge van een abnormaal aantal schakelingen
Duurzaamheid (O-D) (RCA gecombineerd met modulaire automaat)
Elektrisch/Mechanisch 10000 cycli
Signalering/Besturing op afstand
Uitgang contact Min. 24V AC/DC, 10 mA
E%tsecnﬁ'iigé'fr (OF) Max. 230VAC, 1A
Ingang (Y1/Y2) 230V AC 5mA
0..360° Interface Ti24 (volgens IEC 61131)
Ingang type 1 (Y3) 24V DC 55mA
Eender welke installatiestand mogelijk. Uitgang (OF en SD) >4V DC Max. In 100 mA
Beveiligingsgraad Enkel apparaat P20
IP20 IP40 (IEC60529) Apparaatin P40
modulaire kast Isolatieklasse Il
Isolatiespanning (Ui) 400V
Vervuilingsgraad (IEC 60947) 3
Toegekende stoothoudspanning (Uimp) 6 kV
1 Bedrijfstemperatuur -25°Ctot+60 °C
Opslagtemperatuur -40°Ctot +70 °C
Tropenvastheid Uitvoering 2
(relatieve luchtvochtigheid van 93 % bij
+40 °C)

Aansluiting
|Zonder toebehoren

Klemmen Aandraai- Koperdraden
koppel Stijf Soepel Soepel met draadbusje

0 )

Voeding (N/P) 1Nm 0,5 tot 10 mm? 0,5 tot 6 mm? 0,5 tot 4 mm?
Ingangen (Y1/Y2) 2x0,56tot2x2,5mm? |2x0,5tot2x2,5mm? |2x0,5tot2x2,5mm?
Uitgangen (OF) 0,7 Nm 0,5tot 2,5 mm? 0,5 tot 2,5 mm? 0,5tot 1,5 mm?

2x0,5tot2x1,5mm? |2x0,5tot2x1,5mm? |2x0,5tot2x1,5mm?

Ti24-interface Veerklemmen 0,5tot 1,5 mm? 0,5tot 1,5 mm? -

www.schneider-electric.be Life Is On Scl'énleide_r C123
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Smartlink ELEC: Remote Control Reflex iC60N

IEC/EN 60947-2

Functie

De Reflex iC60-modellen zijn modulaire automaten met geintegreerde bediening die

in één apparaat de volgende hoofdfuncties samenbrengen:

m Afstandsbediening door houd- en/of impulscommando volgens de drie werkings-
wijzen die door de gebruiker moeten worden gekozen.

m Modulaire automaat, voor de volgende functies:

O beveiliging van de kringen tegen de kortsluitstromen,

O beveiliging van de kringen tegen de overbelastingen,

O scheider-onderbreking in industriéle netstroom.

De reset na een defect gebeurt manueel, met behulp van de resethendel.

Bij de versie met Ti24 kan de Reflex iC60 rechtstreeks met een automaat communiceren, om:

m Een besturing op afstand uit te voeren (Y3).

m De status van de stuurstroomkring (OF) of de uitschakeling van een modulaire
automaat (SD) te melden.

Met behulp van het iMDU-hulpelement kan de Reflex iC60 in 24/48 V AC/DC worden
gestuurd.

Referenties

Uitschakelvermogen: 10 kA (230

Modulaire automaat Reflex iC60

Type 2P 3P 4P
Kaliber (In) Curve Curve Curve
B c B |c B |c
Reflex iC60N
Met Ti24-interface
10A A9C61210 |A9C62210 |A9C61310 |A9C62310 |A9C61410 |A9C62410
16 A A9C61216 | A9C62216 |A9C61316 |A9C62316 |A9C61416 |A9C62416
25A A9C61225 |A9C62225 |A9C61325 |A9C62325 |A9C61425 |A9C62425
40 A A9C61240 |A9C62240 |A9C61340 |A9C62340 |A9C61440 |A9C62440
63A A9C61263 |A9C62263 |A9C61363 |A9C62363 |A9C61463 |A9C62463
iMDU-hulpelementen A9C18195 A9C18195 A9C18195
Schema
24/48V CA/CC L 220-240V CA

I N s

oV, oV,

OF OF

SD SD

\- - ;3 V= —| Zg V= —l
LEEH L - ioa H 1 mioa
iMDU
Reflex iC60 Reflex iC60
N[ P[ Y1 N[ P[ Y1
P veyz2

C124 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Smartlink ELEC: Remote Control Reflex iC60N

N
2 m"‘[

Klikbevestiging op DIN-rail van 35 mm.

0...360°
Eender welke installatiestand mogelijk.

IP20 IP40

www.schneider-electric.be

Technische karakteristieken

Bedieningskring

Voedingsspanning (Ue) (N/P)

230V AC, 50 Hz

Stuurspanning (Uc) Ingangen (Y1/Y2)

230 VAC-5mA

24...48V AC/DC, met iMDU-hulpelement

Minimale duur van de bedieningsimpuls (Y2)

Zz 200 ms

Reactietijd (Y2) < 200 ms
Verbruik <1W
Verbruik bij aanspreken <1000 VA
Lengte van de sturingskabel Ingangen (Y1/Y2) |Kabel: 100 m
Draden in koker: 500 m
Ingang (Y3) 500 m
Aanspreekstroom bij sturing 2P 42A
230V-50Hz 3P 8,2A
4P 16,2A

Automatische thermische beveiliging met automatische reset tegen opwarming van de
stuurstroomkring ten gevolge van een abnormaal aantal schakelingen

Vermogenskring
Max. bedrijffsspanning (Ue)

400V AC

Isolatiespanning (Ui)

500V

Toegekende stoothoudspanning (Uimp)

6 kV in gescheiden positie / 4 kV Ready positie

Thermische uitschakeling  Referentie- 50°C
temperatuur

Magnetische uitschakeling B-curve 4In+£20%
C-curve 81In+20%

Overspanningscategorie (IEC 60364) \%

Temperatuurdeclassering

Zie "Praktische wenken" ref. 32VP369N (in

PDF
Duurzaamheid (O-D)

Elektrisch AC1-AC7a tot 50000 cycli™
AC5a tot 15000 cycli®
AC5b tot 15000 cycli®
AC7 tot 20000 cycli™

Mechanisch 50000 cycli

Signalering/Besturing op afstand

Uitgangen: potentiaalvrije ~ Min.

24V DC, 100 mA

wisselcontacten Max.

(O/C, auto/OFF) 230VAC-1A

Ingangen (Y1/Y2) 230V AC 5mA
Ti24-interface (volgens IEC 61131)

Ingang type 1 (Y3) 24V DC 55 mA

Uitgangen (O/C, auto/OFF) 24V DC 100 mA max

C125
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Smartlink ELEC: Remote Control Reflex iC60N

Aansluiting
Klemmen | Kaliber |Aandraaikoppel |Koperdraden Klem Al | Schroefaan- | Multikabel-
50 mm? |sluiting voor |aansluitklem
Stijf Soepel of met 00g- Stijve Soepele
draadbusje kabelschoen |kabels |kabels
Al
Vermogen 10tot25A |2 Nm 1tot25 |1tot16 mm? g5mm
mm?
40tot63 A |3,5Nm 1tot35 | 1tot25mm? 50 mm? 3x16mm?|3x 10 mm?
mm?

Aandraaikoppel Koperdraden

Stijf Soepel Soepel met draadbusje
Voeding (N/P) 1Nm 1tot 10 mm? 1tot 6 mm? 1 tot 4 mm?
Ingangen (Y1/Y2)
Uitgangen 0,7 Nm 0,5 tot 2,5 mm? 0,5 tot 2,5 mm? 0,5tot 1,5 mm?

(O/C, auto/OFF)

Ti24-interface Veerklemmen 0,5tot 1,5 mm? 0,5tot 1,5 mm? 0,5tot 1,5 mm?

C126
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PowerTag

— . IEC 61557-12 PMD/DD/K55/1
e 4 B .
A il _ =. 1 Functie
' [11]
i | | . De PowerTag zijn modules voor de meting van elektrische grootheden op 1P+N, 3P,
AIMEM1540 AIMEM1521 3P+N netten.

Ze worden direct op apparaten van de serie Acti 9 of Multi 9 gemonteerd met een
tussenafstand van 18 mm en tot 63 A.

L £

o a ]E -l Gecombineerd met de Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet) of Acti 9 Smartlink SI D
[ ] ] [ L ...l' (Ethernet) via radiofrequentie-communicatie, meten de PowerTag sensoren

AIMEM1541 - volgens de IEC norm 61557-12 de volgende grootheden:

i g m Gecumuleerde actieve energie, totaal en gedeeltelijk (kWh).

r ! P = Effectieve waarden:

l' -l_ ‘l _lv AIMEM1522 O enkelvoudige en samengestelde spanningen (V),
o L ’

O fasestromen (A),
=z O actieve vermogens, totaal en per fase (W),
i }' O vermogensfactor.
~" Ze worden stroomop- en stroomafwaarts van een beveiligingsapparaat
AIMEM1542 geinstalleerd en meten de grootheden die nuttig zijn voor de diagnose van de
betrokken kring.

Instelling van de parameters

m Herkenning van het apparaat in de Acti 9 Smart Test instelling software: om de
herkenning te vergemakkelijken, knippert het product in het bord tijdens de
instelling van de parameters.

m Toevoeging van specifieke gegevens in de Acti 9 Smart Test (naam van de
belasting, gebruik van de energie, etiket ééndraadskring).

m Mogelijkheid van instelling op nul of op een bepaalde waarde van de
deelenergiemeters via de software.

Testsoftware: Acti 9 Smart Test Integratie in Acti 9 Smartlink
B Testvan elektrische stroom m Gebruik van een draadloze interface om de gegevens door te geven:
(bekabeling van de aangesloten O Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet) voor een volledige oplossing voor meting,
apparaten) M bewaking en besturing,

O Acti 9 Smartlink SI D (Ethernet) voor een oplossing voor meting en bewaking

m Communicatietest van de apparaten:

Modbus, radio, analoog en metimpulsen.

m Opmaak van een verslag van de volledige test
(Excel, pdf) met de Modbus communicatieregisters
voor de gemakkelijke integratie in een
supervisiesysteem

m Compatibel met Windows XP, Windows 7,
Windows 8, Windows 10

m Te downloaden van: schneider-electric.com

alleen.
m Systeemeigen visualisering op de ingebedde webpagina's van Smartlink van de
door de PowerTag sensoren gemeten grootheden.
m Bewaking van de belasting
O bij een spanningsverlies stuurt de sensor een alarm,
O vooralarmen op voorgedefinieerde (50%, 80%) of gepersonaliseerde drempels
(drempels voor stromen, vermogens, spanningen, gecumuleerde energie).
m Alarmbeheer op drempels voor stromen/spanningen/belastingsniveaus via
e-mail.
m Visualisering van de alarmen en vooralarmen op de ingebedde webpagina's van
Smartlink.
B Gemakkelijke integratie in een basissysteem van Com'X200, Com'X 510 en
andere Schneider Electric software en systemen van derden voor het technische
T T “ beheer van gebouwen dankzij het verslag van Acti 9 Smart Test in het Excel
— - formaat. Dit verslag levert op een dynamische manier alle Modbus registers, met de
. = = - — bits en betekenissen van deze registers voor een gemakkelijke integratie in de
— 7 software.
: m Aflezing op afstand mogelijk via de bewakingspagina van Smartlink.

Referenties

Type Montagetype Ref.

1P+N Boven AIMEM1521
Onder A9MEM1522

3P Boven en onder A9MEM1540

3P+N Boven AIMEM1541
Onder AIMEM1542

www.schneider-electric.be Life Is On Scl'énleide_r C127
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Life Is On

Technische karakteristieken

Hoofdkarakteristieken

Nominale spanning Un Fase-Nulleider 230V AC £ 20%
Fase-Fase 400V AC +20%
Frequentie 50/60 Hz
Maximale gebruiksstroom Imax 63 A
Verzadigingsstroom 130 A
Maximaal verbruik <2VA
Aanloopstroom Ist 40 mA
Basisstroom 10A

Aanvullende karakteristieken

Bedrijfstemperatuur

-25°C tot +60°C

Opslagtemperatuur -40°C tot +85°C
Overspanningscategorie Volgens IEC 61010-1 Cat. Il
Meetcategorie Volgens IEC 61010-2-30 | Cat. Ill
Vervuilingsgraad 3

Hoogte <2000 m
Beschermingsgraad Enkel apparaat P20

IK 05
Radiofrequentie-communicatie

ISM band 2,4 GHz 2,4 GHz tot 2,4835 GHz
Kanalen Volgens IEEE 802.15.4 11 tot 26

Uitgestraald isotroop vermogen Vermogen (EIRP) 0dBm

Maximale transmissietijd <5 msec

Bezetting van het kanaal

Voor 1 apparaat

Transmissie van
berichten om de 5
seconden

Karakteristieken van de meetfuncties

Functie

Actief vermogen

Prestatiecategorie
volgens IEC 61557-12

9 W tot 63 kW

Actieve energie Ea 1 Totaal en gedeeltelijk
0 tot 99999999,9 kWh
Stroom | 1 2Atot63 A
Spanning U 0,5 Un +20%
Vermogensfactor PFA 1 Otot1
Striplengte |Koperen kabels
Stijve Soepele Soepele met draadhuls

T

i

18 mm® 1,5tot 16 mm?|2x 1,5 tot

2,5 mm?

1,5tot 16 mm?|2 x 1,5 tot -

2,5 mm?

18 mm - - -

- 1,5 tot 16 mm?

2x1,5tot
2,5 mm?

m Montage met draadhuls van 18 mm aanbevolen.

m (*) Zonder draadhuls moeten de op de betrokken producten aangeduide striplengten worden

gerespecteerd bij de montage.

Schneider

3E lectric

www.schneider-electric.be
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Acti 9 Smartlink SI D

(L1

PowerTag m

l:' i
o 1
] ]

Testsoftware: Acti 9 Smart Test
m Communicatie- en configuratietest van
de PowerTag energiesensoren.

¥

m Opmaak van een verslag van de volledige test

(Excel, pdf) met de Modbus communicatieregisters

voor de gemakkelijke integratie in een
supervisiesysteem

m Compatibel met Windows XP, Windows 7,
Windows 8, Windows 10

m Te downloaden van: schneider-electric.com

www.schneider-electric.be

IEC 61000-6-1: 2005 en IEC 61000-6-3: 2005

Gateway voor Ethernet verbinding (Modbus TCP/IP) voor draadloze
energiesensoren (PowerTag) met webpagina's voor visualisering van de gegevens.
Dankzij de bijbehorende PowerTag biedt dit systeem een alarmbeheer via e-mail
voor de eindbelastingen, en een precieze meting in real time van de energie,
vermogens, stromen en spanningen.

Het volledige systeem kan gemakkelijk worden geinstalleerd in bestaande borden
door gebruik te maken van automaten van het Multi 9/Acti 9 type.

Overgedragen gegevens:

m totale en gedeeltelijke energie,

m actief vermogen, spanning fase/fase, fase/nulleider,
m stromen |1, 12,13,

m vermogensfactor (cos Phi),

B gegevens over spanningsverlies en overbelastingen.

Functie

Acti 9 Smartlink SI D maakt het volgende mogelijk:

B concentreren van de gegevens van de draadloze PowerTag energiesensoren,

m Ethernet verbinding via de RJ45 poort,

m visualisering op afstand dankzij de ingebedde webpagina's,

B communicatie met supervisiesystemen in Modbus TCP/IP,

| volgen van alarmdrempels voor stromen, spanning, energie en verzending ervan
via e-mail.

m integratie met Facility Hero.com voor de ontvangst in €én enkel berichtencentrum
van alle alarmen van de volledige installatie op een smartphone applicatie, het
webbeheer voor het onderhoud van de installatie (GMAQ),

m overdracht van de gegevens via het Modbus protocol (Ethernet ).

Installatie
m Op DIN rail (breedte 54 mm).
m Voeding 230 V AC.

Test en inbedrijfstelling

m De PowerTag draadloze energiesensoren moeten worden in bedrijf gesteld via
de Acti 9 Smart Test software die gratis beschikbaar is voor downloading.

m Met deze software kunt u aan elke kring een naam, een gebruik en de nominale
stroom (nuttig voor de alarmen) toekennen.

Referenties

Acti 9 Smartlink SI D

Type Breedte in
modules van
18 mm
Gateway voor Ethernet verbinding (Modbus TCP/IP) | AAXMWA20 3

Lifels ®n | Schneider
SEl
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Smartlink SID

Compatibele producten

Automaten en schakelaars met enkelvoudige
klem en een tussenafstand van 18 mm,
kalibers gelijk aan of kleiner dan 63A:

Smartlink SID

m Installatie op DIN rail
m Voeding 230 V AC

m Acti 9: iC60/iID/iSW (< 63 A)
/iISW-NA/Reflex iC60
m Multi9: C60/ID/ISW/I-NA

e Draadloze communicatie e
‘e @ m Radiofrequentie-communicatie %
m Tot 20 aangesloten sensoren e
FP—

Ethernet connector

PowerTag draadloze sensor m 100 Base T-RJ45

Technische karakteristieken

Ethernet

Hoofdkarakteristieken

Voedingsspanning Us

110/230VAC £ 20%, 2 A

Frequentie

50/60 Hz

Verbruikt vermogen

5VA

Communicatie-interface

Ethernet 10/100 BASE-T, Lengte
van de kabel €100 m
Cat.6 STP

Draadloze verbinding

Tot 20 PowerTag energiesensoren

Geintegreerd aansluitingstype

DHCP klant (Ethernet poort)

Lokale signalering Status producten

Groene, oranje en rode led

Ethernet (LAN ST)

Groene, oranje en rode led

Overspanningscategorie

Radiofrequentie-communicatie ISM band 2,4 GHz 2,4 GHz tot 2,4835 GHz
Beschermingsgraad Enkel apparaat P20
(IEC 60529) Apparaat in modulaire kast | IP40

Isolatieklasse II
Vuurbestendigheid 650°C, 30 sec
Milieu Conform de RoHS richtlijnen

REACH reglementering

Aanvullende karakteristieken

Bedrijfstemperatuur -25°C tot +55°C
Opslagtemperatuur -40°C tot +85°C
Vervuilingsgraad 2

Tropenvastheid (IEC 60068-2)

Uitvoering 2 (relatieve vochtigheid
93% bij 40°C)

Werkingshoogte 0tot 2000 m

Elektromagnetische Referentienormen

compatibiliteit Immuniteit EN 55024
Emissie EN 55022
Radiospectrum EN 300328
(radio spectrum Matters | EN 301489-1
"ERM") EN 301489-17

C130
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KNX verenigt de huidige
vereisten in een systeem

KNX is het intelligente gebouwbeheersysteem voor alle ruimten waarin uw klanten
wonen en werken. Van eengezinswoningen tot kantoorgebouwen. Met het ruime
assortiment aan KNX-oplossingen van Schneider Electric kunt u flexibele, energie-
efficiénte, comfortabele en veilige oplossingen realiseren die gemakkelijk zijn in de

2 planning, installatie en het gebruik.

Een KNX-systeem
groeit samen met de
eisen van de klant

Comfort

Tegenwoordig eisen we meer comfort en gemak
thuis en op het werk.

Men verwacht comfortabele oplossingen die
eenvoudig te bedienen zijn en die het leven en
het werk gemakkelijker maken.

Flexibiliteit

Om een flexibel gebruik van de ruimtes gedu-
rende tientallen jaren mogelijk te maken, is het
noodzakelijk dat de functies van het gebouw
gemakkelijk en op een kostenefficiénte manier
kunnen worden aangepast aan de eisen van de
gebruikers, zonder dat daarvoor muren moeten
worden uitgebroken of nieuwe kabels moeten
worden gelegd.

Kostenefficiéntie

Door intelligent netwerken van alle
gebouwsystemen kan onnodig energieverbruik
vermeden worden en kunnen de werkingskosten
op een duurzame manier verminderd worden.
De uitbreidingsmogelijkheden van de modulaire
KNX-systeemtechnologie garanderen zuinige
oplossingen op maat, ook op lange termijn.

Veiligheid en bewaking

Voor een veilig gevoel van de bewoners moet de
gebouwtechnologie snel en intelligent kunnen
reageren in elke situatie en op elk moment.

Om het even of er veel mensen of helemaal
niemand in het gebouw aanwezig zijn.

Gebouwbeheer combineren met de
technologieén van de toekomst

Energie-efficiéntie /0
KNX verenigt moderne §\~
gebouwtechnologieén in

een systeem

Energiebeheer
slimme metingen

|
‘@ Mobiele
< apparaten

Flexibiliteit

Schneider

i I
Lifels On D Electric

Comfort
s Regeling van
jaloezieén en rolluiken
.
Apparatuur voor
veiligheid en bewaking
N
(R
. %)
Deurintercoms
Veiligheid en
A Netwerkcomeaisit bewaking

www.schneider-electric.be
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De voordelen van modern
gebouwbeheer met KNX

KNX biedt overtuigende flexibiliteit en kosten-efficiéntie. KNX-installaties kunnen
eenvoudig worden uitgebreid en steeds weer aangepast aan nieuwe eisen, zowel
in nieuwe gebouwen als bij renovaties, in particuliere woningen, kantoren, hotels of

Hoe uitgebreider de
toepassing, des te
groter de efficiéntie

D-4 Life Is On

openbare gebouwen

Lage exploitatiekosten

KNX maakt het mogelijk om de exploitatiekosten
van een gebouw op de lange termijn te vermin-
deren door belastingen zoals airconditioning,
verwarming en verlichting alleen te activeren
wanneer ze daadwerkelijk nodig zijn.

De regeling gebeurt automatisch door middel
van tijdprofielen en bewegings- en aanwe-
zigheidsmelders, wat vooral in kantoren en
openbare gebouwen tot aanzienlijke energie-
besparingen leidt.

Tijdbesparing

Doordat alle componenten via een enkele bus
aan elkaar gekoppeld zijn, is het mogelijk om de
bekabeling te vereenvoudigen, de complexiteit van

de bedrading te verminderen en het systeem
zowel op een begrijpelijke en eenvoudige ma-
nier uit te breiden. Dankzij de Engineering Tool
Software (ETS) verlopen de planning, installatie
en configuratie van KNX gemakkelijk, snel en
efficiént.

Flexibel en uitbreidbaar

De installatie kan op elk moment aan gewijzigde
vereisten of toekomstige ontwikkelingen worden
aangepast. Extra componenten kunnen in het
bestaande bussysteem worden geintegreerd
zonder dat verder installatiewerkzaamheden
vereist zijn.

Meer veiligheid, bescherming, comfort
en efficiéntie in alle gebouwtypes

Comfort, veiligheid en bescherming in
particuliere woningen

In particuliere woningen ligt de prioriteit bij het
regelcomfort met een hoge mate van veiligheid
en beveiliging. KNX verbindt verschillende
nutsvoorzieningen en biedt comfortabele en
eenvoudig te bedienen oplossingen met intelli-
gente functies voor wanneer de bewoners niet
thuis zijn. Intelligente regeling van verlichting en
scénes geeft aan de bewoners een gevoel van
veiligheid en geborgenheid, zowel overdag als
's nachts.

Bovendien gaan de mogelijkheden van KNX nog
verder dan de vastgoedgrenzen. Vele functies
kunnen eveneens worden bediend vanaf mobiele
apparaten of pc's via een onlineverbinding.

Schneider

gEIectric

Flexibiliteit en efficiéntie in kantoren en
openbare gebouwen

Flexibiliteit en kostenefficiéntie zijn vooral
belangrijk wanneer het gaat om commerciéle
gebouwen. Omdat ze een groot aantal ruimten
bevatten die op verschillende manieren worden
gebruikt, bieden kantoren en openbare ge-
bouwen volop mogelijkheden voor aanzienlijke
energiebesparingen.

Geautomatiseerd gebouwbeheer kan perfect
worden aangepast aan het gedrag van de
gebruikers en kan altijd op een zeer eenvoudige
manier en zonder grote kosten worden gewijzigd.

www.schneider-electric.be
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Perfecte bedrijfsomstandigheden ﬂ

Met KNX-oplossingen wordt tijdens de dagelijkse kantooractiviteiten het werk
vergemakkelijkt en energie bespaard — en dit alles volledig automatisch. Door
aanpassing van de verlichting, verwarming en airconditioning aan bepaalde
situaties kunnen op elk gewenst moment de optimale arbeidsomstandigheden
worden ingesteld.. Onnodig energieverbruik wordt voorkomen door ervoor te
zorgen dat belastingen automatisch worden uitgeschakeld.

Een KNX-installatie op
kantoor verhoogt het
comfort en de trans-
parantie en bespaart
tegelijk energie

www.schneider-electric.be

spacelLYnk

Kantoorlandschap

Flexibele verlichtingsregeling

In kantoortuinen is het normaal dat werknemers
's avonds hun arbeidsplaatsen niet op hetzelfde
moment verlaten. Aanwezigheidsmelders boven
de bureauclusters detecteren wanneer gebie-
den niet langer worden gebruikt, en schakelen
vervolgens de verlichting automatisch uit.
Constante verlichtingsregeling garandeert een
ideale verlichtingssituatie van 's morgens tot

's avonds.

7y

I

-

ARGUS
aanwezigheidsmelder

Vergaderruimte

Presentatiemodus met een druk op de knop
Met KNX is het een fluitje van een cent om een
presentatie voor te bereiden. Door een druk op
de knop worden de verlichting in de hele zaal
gedimd, de jaloezieén en het presentatiescherm
uitgerold, het geluidssysteem en de beamer
geactiveerd en de verwarming of airconditioning
op de vereiste temperatuur ingesteld. Als de
vergadering uitloopt, wordt het ventilatiesysteem
automatisch geactiveerd door de CO,-sensors.

KNX drukknop plus
met ruimtethermostaat

OptiLine

Schneider D-5
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Veilig wooncomfort

SN,

KNX biedt verschil-
lende bedieningsmodi:

handmatig, automatisch

of mobiel

Life Is On

Binnenshuis verhoogt een moderne KNX-installatie de kwaliteit van het leven
doordat de gangbare gebouwfuncties met KNX gemakkelijker, veiliger en zuiniger

kunnen bediend worden.

Ingang

Meer veiligheid en beveiliging met
centrale functies

Het geeft een goed gevoel wanneer men bij het
verlaten van een gebouw in één oogopslag ziet
dat alles OK is. Een U.motion Touch Panel in de
inkomhal biedt een overzicht van de gebouw-
status en maakt centrale functies zoals "aan-
wezigheidssimulatie" of "centraal uitschakelen"
mogelijk. Specifieke belastingen zoals de ver-
lichting of apparaten die op stopcontacten zijn
aangesloten kunnen in dit soort functies worden
opgenomen. Wanneer de bewoners afwezig
zijn, detecteren sensoren stormen of overmatig
zonlicht en worden luifels en jaloezieén automa-
tisch geactiveerd in de betrokken zones als een
beschermende maatregel.

U.motion Client Touch 10

Schneider

gEIectric

Woonkamer

Individueel wooncomfort

Een avondje gamen, tv-kijken, lezen, of gezellig
samenzijn met vrienden: voor elke situatie is er
een individuele KNX-scene. Met een druk op
de knop worden alle nodige functies tegelijk
geactiveerd: de jaloezieén worden omlaag ge-
laten, de sfeerverlichting wordt ingeschakeld en
de kamer wordt verwarmd of geairconditioned
tot de juiste temperatuur. Aan het eind van de
avond kunnen alle functies worden uitgescha-
keld met een druk op de knop, waardoor het
hele huis in energiebesparende nachtmodus
wordt geschakeld.

KNX Multitouch Pro Ingebouwde

bewegingsmelder

www.schneider-electric.be
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KNX - Technologie met toekomst
Systematisch gebouwenbeheer

Als een wereldwijde standaard voor gebouwsysteemtechniek, biedt KNX unieke
voordelen voor alle gebruikers. Het intelligente samenkoppelen van systeemcom-
ponenten via een bussysteem biedt niet alleen veel meer mogelijkheden dan in
een conventionele installatie, maar ook een aanzienlijk potentieel in gebieden als

M

KNX garandeert
de compatibiliteit
van alle compo-
nenten

www.schneider-electric.be

energie-efficiéntie, veiligheid en comfort.

Toekomstzekere industriestandaard
KNX'is de wereldwijde open standaard voor
huis- en gebouwsysteemtechniek. In Europa
is KNX vastgelegd in de CENELEC EN 50090
en CEN EN 13321-1 en 13321-2-normen, en
internationaal met de ISO / IEC 14543-3-norm.
Een wereldwijd geldige en toegepaste stand-
aard. Alle KNX-producten van alle fabrikanten
worden gecertificeerd door de KNX associa-
tie. Dit betekent dat alle onderdelen van alle
fabrikanten gegarandeerd compatibel en toe-
komstzeker zijn. De Engineering Tool Software
(ETS) vereenvoudigt taken als project-planning
en het bestellen van alle KNX-gecertificeerde
producten.

Een succesvol systeem in cijfers

Het totaal van meer dan 400 aangesloten
fabrikanten in 39 landen spreekt voor zichzelf.
Tot op heden zijn er meer dan 7.000 gecertifi-
ceerde productgroepen en ongeveer 70.000
projecten uitgevoerd. Dit komt overeen met

meer dan 15 miljoen geinstalleerde KNX-
producten. Momenteel zijn er al meer dan
30.000 ETS-gebruikers die in één van de meer
dan 370 opleidingscentra over de hele wereld
werden opgeleid. De opleiding en ontwikkeling
van KNX wordt ondersteund door partners uit
het bedrijfsleven en opleidingsinstellingen.

Een sterke partner voor
KNX-oplossingen

Schneider Electric, de wereldwijd opererende
specialist voor energie-efficiénte oplossin-
gen, biedt een compleet assortiment aan
KNX-producten - van het sterke ontwerp van
de bedieningsinterface tot alle noodzakelijke
DIN-rail systeemcomponenten. Alle energie-
besparende oplossingen kunnen op elkaar
worden afgestemd om het juiste systeem voor
elke behoefte samen te stellen.

D-7
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Gewoon intelligent:
één installatiebus
verdeelt alle
besturingssignalen
binnen een
gebouw.

Het intelligente bus-principe

In de klassieke elektrische installaties worden de besturingsfuncties gewoonlijk
doorgegeven op de belastingskabels. Elke functie heeft daarbij een eigen
besturingskabel nodig. De installatiebus geeft alle besturingssignalen in het
gebouw door, biedt dus een intelligente oplossing en vereenvoudigt bovendien

latere wijzigingen.

Eén bus voor maximale flexibiliteit

Als onderdeel van een conventionele
elektrische installatie, is het noodzakelijk dat
voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden
wordt gespecificeerd hoe en waar de
huishoudsystemen moeten worden bediend.
Een KNX-installatie is flexibel, omdat op elk
moment alle functies kunnen worden gewijzigd
en uitgebreid.

CACRORO

O |
08 & §8

Thermostaat Dimmer Drukknop Bewegings- Windsensor
voor melder
rolluiken

De conventionele oplossing:
veel afzonderlijke lijnen, betekent minder flexibiliteit

Schneider

i I
Lifels On D Electric

De parallel aan de 230 V elektrische
voeding gelegde tweedraads installatiebus
verbindt alle apparaten en systemen van

de huishoudtechnologie samen en verzendt
alle besturingssignalen. Dit is gebaseerd op
hoge transmissiesnelheden met de hoogste
immuniteitsniveaus tegen interferenties.

2o

230V
BUS

On §

Tijd- Drukknop Bewegings- Windsensor
schakelaar melder

De intelligente KNX-oplossing:

voor maximale flexibiliteit voert de bus alle
besturingsfuncties uit

www.schneider-electric.be
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N,

Een KNX-systeem is
modulair en flexibel

www.schneider-electric.be

De componenten van het systeem

Alle apparaten van een KNX installatie zijn onderling verbonden via een bus en
kunnen dus gegevens uitwisselen. De functie van de individuele apparaten van
de bus wordt bepaald door hun planning in het project die altijd gewijzigd en

aangepast kan worden.

Systeemcomponenten

Ze zijn noodzakelijk voor de fundamentele
werking van het systeem. Zij bestaan uit
voedingseenheden voor het genereren van de
busspanning, koppelingen voor het aansluiten
van bussegmenten en interfaces voor het
aansluiten van programmeerinstrumenten.

Sensoren

Zij zijn het uitgangspunt voor elke actie,
omdat zij de informatie verzamelen en als een
gegevenstelegram naar de bus zenden. Dit
kan informatie zijn over kamertemperaturen,
bewegingen, windmetingen of handmatig
ingevoerde instructies.

Actuators

Zij ontvangen gegevens die vervolgens
worden omgezet in acties. Dit omvat onder
meer het regelen van jaloezieén, het
dimmen van verlichting of het regelen van
verwarmings- en airconditioningsystemen.
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USB-interface
REG-K

Voedingseenheid KNX logische module

N

Lijnkoppelaar

|P-router homelLYnk

(s

ensoren (selectie)

J

KNX-drukknop Bewegingsmelder Regelaar kamer- Binaire ingangen Windmeter
\ temperatuur
/Actuatoren (selectie)
s | sass 89 . w
I et | :'"“-"-!i) assese R -
- I
) | il - b oot
- = -
e & = _ s o i.-|
sEagE . =
[ =———— —L-'-ﬂ'-_ A Ts A
B R e
Schakelactor Dimactor Verwarmingsactor Jaloezie-actor KNX DALI-Gateway
D-10 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Energie-efficientie met KNX en
U.motion

Energiebesparing is niet alleen een kwestie van overtuiging, maar is ook een
kostenfactor dat uw klanten doet verdienen. U.motion biedt de optimale basis
voor energie-efficiéntie en kan naar behoefte worden uitgebreid met extra

Energiebesparing door
alleen de visualisering
van het verbruik

www.schneider-electric.be

componenten.

Allesomvattend energiebeheer

Schneider Electric - de toonaangevende
leverancier van energiebeheersoplossingen -
biedt een uitgebreid gamma aan energie-
oplossingen die u perfect met U.motion kunt
combineren.

En al deze functionaliteiten hebben alle een
unieke bron om een perfecte compatibiliteit te
garanderen. Het beheer van de leefruimten is
een volledige oplossing die u kunt aanpassen
aan de omgeving van elke klant.

Meten en visualiseren - de eerste stap op
weg naar bezuinigen

Energie-efficiéntie begint met de duidelijke
weergave van alle energieverbruikwaarden.
Studies hebben aangetoond dat het
simpelweg visualiseren van het energieverbruik

gebruikers stimuleert om hun gedrag te

veranderen - met een potentiéle besparing van
zelfs 10%!

U.motion Touch 10
Weergave van het energieverbruik

Registratie en evaluatie van de
energiegegevens

De energiegegevens kunnen worden gemeten,
geregistreerd, en weergegeven in grafieken.
Apparaten met een hoog energieverbruik
kunnen gemakkelijk worden geidentificeerd en

hun verbruik kan onmiddellijk via U.motion
worden geoptimaliseerd. Energiebeheer met
U.motion loont - voor u en voor uw klanten.

D-11

Lifels ®n | Schneider
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De verbetering begint met het
bepalen van wat te meten

Flexibiliteit is de belangrijkste troef van het van scenario's voor energiebesparingen. De

beheren van de leefruimten met U.motion. Voor combinatie van KNX schakelactuatoren met

elke behoefte biedt Schneider Electric oplossingen een stroomdetectie of een energiemeter met

voor de installatie van systemen voor individuele individueel bepaalde omschakelingsuren helpt
energie-efficiéntie en voor de toepassing uw klanten om energie te besparen.

Bewaking met hoge nauwkeurigheid

De KNX-energiemeter verzorgt energiemetingen van nauwkeurigheidsklasse 1

voor afzonderlijke apparaten en groepen ervan. Het meet de totale en _— i "
periode-energie, evenals instantvermogen en biedt 8 verschillende er —_—/i)
alarmdrempels. Wanneer het verbruik een vooraf ingestelde limiet Vs 4 @ 7
overschrijdt, kunnen uitschakel- of dimopdrachten worden verzonden of ' )
KNX-scénes worden geactiveerd. Indien gewenst kunnen de opdrachten _— f
met instelbare vertragingen worden gegeven. Ook voor het stroomverbruik e

kunnen alarmen naar U.motion worden gezonden,

bijv. als de serverkoeling onder de vooraf ingestelde limieten daal. — :
KNX en Modbus: een intelligente combinatie e

De KNX-metering gateway combineert de expertise van de open 88

standaard van Modbus met het intelligente gebouwenbeheer van g

KNX. Meetwaarden van maximaal 10 meter met een Modbus-interface
en aangesloten SIM-modules voor het registreren van het gas- en " =
waterverbruik via impulsen kunnen in het KNX-energiebeheer worden

geintegreerd, wat een uitgebreide analyse van het verbruik mogelijk !
maakt.

- Toepassingsvoorbeeld

eetkamerverlichting
woonkamer-
Eli ,-.ﬁ_ﬁ verlichting
i. slaapkamer-|
! verlichting
U.motion [ fln
1 $ 1
Touch 10 ' :\J; |
[N 1
KNX-metings- = &= L ; s ; =" ; KNX energie-
gateway = : gJ | — [+++ « meter
- = o EEEE -
1lu'lII1/IIII - —— &z
—"—'_El—l ["\-:w'mm-m-v—
| | .
KNX
naar het | . : Modbus
hoofd-
verdeelbord — Gas Water
L . I |
iIEM3150
\ vereenvoudigde weerga\y
D-12 Life Is On ‘ Schneider
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Word gebouwbeheerder voor

uw klanten

Flexibiliteit voor vandaag en morgen

Zowel in particuliere als commerciéle gebouwen is de vraag naar flexibiliteit
groot. Behoeften kunnen veranderen, en dit heeft gevolgen voor de bestaande
elektrische installatie. Met name voor dergelijke gevallen is het goed dat men kan
profiteren van de voordelen van een flexibel gebouwbeheer.

Flexibiliteit van bij het begin

Zelfs tijdens de planningsfase van een nieuw
gebouw biedt KNX de grootst mogelijke flexibiliteit
voor het toekomstige gebruik van een ruimte. Op

) , die manier kunnen bijvoorbeeld vergaderkamers
KNX-configuraties

kunnen gemakkelijk
en goedkoop conferenties tot presentaties. Individuele KNX-

worden ingericht voor verschillend gebruik: van

gewijzigd worden sceénes kunnen gemakkelijk geherconfigureerd
worden, zelfs wanneer individuele medewerkers
van plaats veranderen.

Het gebruik van ruimten en verdiepingen

wijzigen
KNX-installaties kunnen eenvoudig worden uit-

gebreid en steeds weer aangepast aan wijzigin-

www.schneider-electric.be

gen in het gebruik of de ruimtelijke indeling in
particuliere woningen, kantoren of hotels zonder
dat nieuwe installatiekabels vereist zijn.

Dit geldt zowel voor het retrofitten van
individuele functies als voor het creéren van
nieuwe centrale functies. Functionele gebouwen
met een KNX-installatie zijn vooral aantrekkelijk
omdat ze gemakkelijk kunnen worden uitgerust
voor nieuwe vereisten. Daarom kunnen ze
gemakkelijke verhuurd of verkocht worden.
Dankzij de comfortabele configuratie met ETS
kan men snel, gemakkelijk en goedkoop de
functie aanpassen: van een eenpersoonskamer

tot een volledig kantoor.

Lifels On | Schneider D-13
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Met KNX kan men op
lange termijn tot 30%
exploitatiekosten
besparen

D-14

Life Is On

Winstgevend voor uw klanten

Beslissende factoren voor de kostenefficiéntie van een KNX-installatie zijn de
lopende exploitatiekosten en vooral de investeringskosten in vergelijking met
conventionele systemen. De vereiste veelheid aan functies is in dit geval van
doorslaggevend belang, aangezien KNX zeer snel zichzelf zal terugbetalen als de
functies verder gaan dan wat met een conventionele oplossing mogelik is.

Wanneer men de investeringskosten van

een KNX-systeem vergelijkt met die van een
conventionele installatie, is de vereiste veelheid
aan functies van doorslaggevend belang.
Vaak kunnen zelfs eenvoudige scenefuncties
goedkoper geimplementeerd worden met KNX
dan met een conventioneel systeem. De lagere
exploitatiekosten zijn een belangrijke overweging
bij de investeringskosten. Na verloop van

tijd kunnen de eisen aan het gebouwbeheer
veranderen: particuliere woningen worden
bewoond door verschillende generaties,
ruimten in commerciéle gebouwen worden op
verschillende manieren gebruikt als gevolg

van reorganisaties of nieuwe uitbaters. Terwijl
veranderingen van het gebruik of uitbreidingen
van een conventionele installatie ingewikkeld
en duur zijn, biedt de flexibiliteit van een KNX-
systeem dankzij een minimum aan complexiteit
een enorm voordeel. KNX opent de deur naar
vele potentiéle besparingen op het gebied

van de exploitatiekosten van een gebouw. Van
een vraaggestuurde verlichtingsregeling tot
energiebeheer worden de potentiéle besparingen
bepaald door de diepte van het gebruik.

Schneider

gEIectric

Efficiént en winstgevend voor uw klanten

Kosten
in%

25

Kosten
van een
conventionele
installatie

Kosten-
besparing

—~

Kosten
vaneen
KNX-installatie

—

—

=

Tijd

Ontwerp,

idee, =
\ﬂnanclenng

Planning

Bouwfase

A

Gebruiksfase

g

Investeringskosten: 25%

-

Y
Exploitatiekosten: 75%

J

www.schneider-electric.be
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Flexibel in elk detail

Bij Schneider Electric worden comfort, veiligheid, beveiliging en flexibiliteit gecom-
bineerd met een uitgebreide variéteit aan design en functies.

Van de bewegingsmelder tot het aanraakpaneel kunnen de wensen van de klant
worden geintegreerd.

Voorbeeld: Merten System M

KNX drukknoppen
& ruimtethermostaten

KNX drukknop 2-voudig KNX Multitouch Pro KNX Push-button Pro
plus met ruimtethermo-
staat

KNX drukknop 4-voudig
plus met ruimtethermo-
staat

KNX-drukknop, 1-voudig KNX drukknop, 2-voudig KNX drukknop, 4-voudig
plus plus plus

Drukknop-
modules

Drukknop, 1-voudig Drukknop met Drukknop, 2-voudig Drukknop met
1/0-markering 1-voudig 1/0-markering en
pijlen omhoog/omlaag
2-voudig

KNX bewegings- en _
aanwezigheidsmelders

KNX ARGUS bewegings- KNX ARGUS bewegings- KNXARGUS aanwezig-
melder 180, inbouw- melder 180/2.20, heidsmelder, inbouw-
montage inbouwmontage montage

www.schneider-electric.be Lifels O®n SclénEleic!e_r D-15
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Voorbeeld: Unica

KNX drukknoppen
& ruimtethermostaat

KNX drukknop met IR- KNX-drukknop, 2-voudig KNX ruimtethermostaat
ontvanger

Y

KNX bewegings- en
aanwezigheidsmelders

KNX bewegingsmelder

Voorbeeld: Altira

KNX drukknoppen
& ruimtethermostaat

KNX-drukknop, 2-voudig KNX ruimtethermostaat

Y

KNX bewegings- en
aanwezigheidsmel-
ders

KNX bewegingsmelder

D-16 Lifels ®n SclérlEleititer www.schneider-electric.be
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Innovaties

SN,

U.motion combineert
eenvoud, flexibiliteit en
energie-efficiéntie

v

Aanpassing aan de
behoeften met behoud
van de juiste prijs

Scan de QR-code om
meer over U.motion te
weten te komen

www.schneider-electric.be

U.motion LifeSpace beheer

U.motion is een open, maximaal compatibel
systeem voor KNX-gebouwenbeheer. Vanaf
een basisinstallatie tot een grote
serveroplossing met talloze Touchpanelen - de
U.motion is volledig schaalbaar. De
Touchpanelen zijn beschikbaar in drie
verschillende groottes: met 7", 10" en 15”
schermen en een speciale versie van de in een

U.motion Touchpaneel van 10" of 15"
geintegreerde U.motion KNX-server Plus.

U.motion KNX-Server

De U.motion KNX-server is de toegangspoort
tot de U.motion-oplossing en is een ideale

keuze voor die gevallen waarin apps en .
mobiele toestellen of 7 Touchpanelen gebruikt s SO 2
gaan worden voor visualisatie en bediening. Eace %

| ==
Wanneer u een high-performance oplossing — )
nodig heeft, kunt u met de U.motion KNX-

server Plus complexere systemen creéren
waarin de grotere touchpaneel-versies worden
geintegreerd.

U.motion apps

De U.motion-interface is gestandaardiseerd
op alle besturingseenheden. Of u nu een =
touchpaneel, smartphone of tablet heeft, u
gebruikt altijd dezelfde interface. Dit maakt het
gebruik van U.motion nog comfortabeler. De
U.motion controle-app en de communicatie-
app zijn volledig kosteloos en kunnen gratis
worden gedownload.

Lifels®On | Schneider D-17
3Electr|c
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Innovaties

InSideControl

Verhoog het comfortniveau van KNX
In particuliere woningen of kleine

kantoorgebouwen, als onderdeel van een

InSideControl

Beschikbaar voor de
gangbare platforms

O,

nieuwe installatie of bij aanpassing van
bestaande KNX-installaties: dankzij

Schneider Electric InSideControl kunt u uw
smartphones en tablets gemakkelijk gebruiken

als afstandsbediening voor gebouwenfuncties.
Het regelen van de verlichting en temperatuur,

het oproepen van scénes of het weergeven van
Scan de QR-code om

meer over InSideControl . . .
te weten te komen de mogelijkheden die de app biedt.

het energieverbruik zijn slechts een paar van

KNX-Energiemeter

Hoge precisie voor een laag verbruik
g Met de KNX-energiemeter van

Schneider Electric kunt u het energieverbruik

Eenvoudige van afzonderlijke apparaten of groepen van Il o« o =& .
visualisatie apparaten meten. Programmeer afzonderlijke i
energiebesparende functies, zoals het dimmen, S .77

in- en uitschakelen, en ophalen van scéenes, of
alarmen voor specifieke drempelwaarden. Dit

helpt actief bij het besparen van energie.

homelLYnk | spacelLYnk
Automatisering voor de woning “ o
M Automatisering voor het gebouw 3 —H

Schneider Electric stelt nieuwe logische control-
homeLYnk en spacelYnk |ers voor voor de automatisering van de woning
zijn klaar om te commu-

niceren met meerdere . .
protocollen verschillende normen en verschillende protocol-

of van het gebouw en voor de aansluiting van

len om het comfort te verhogen en om energie-
bewaking mogelijk te maken. Deze controllers
zijn geassocieerd met een applicatie voor PC en
tablet, beheren van schema's en timing alsook

het overzicht van trendcurven.

Elke controller is geoptimaliseerd voor een
Scan de QR-code om specifiek gebouwtype:
meer over homelLYnk en

spacelYnk te weten te o
komen * spacelLYnk voor de automatisering van het gebouw.

» homeLYnk voor de automatisering van de woning

D-18 Life Is On Sdér}?idter www.schneider-electric.be
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Innovatief en intuitief - de nieuwe KNX
gebruikersinterfaces

De KNX Multitouch Pro en de KNX Push-button Pro van Schneider Electric zijn een
geheel nieuwe generatie van KNX user interfaces. Met hun intuitieve bediening,
flexibele functionaliteit, en een elegant design is Schneider Electric trots om deze

KNX drukknoppen nieuwe technologie te introduceren om te voldoen aan de eisen van onze klanten
& ruimtethermostaat

en het versterken van onze missie “Life Is On”.

KNX Push-button Pro

Met een design van hoge kwaliteit en intuitieve
bedienbaarheid richt de nieuwe KNX Push-
button Pro zich op de essentie. Dankzij de

flexibele functionaliteit en viakke afwerking leent
de KNX Push-button Pro zich uitstekend voor een
verfijnd interieur.

Enkel langrijke kenmerken: verlich
KNX Push-button Pro | ?ebea grijke kenmerken: verlichte
System M Plan - antraciet uitwisselbare symbolen, naderingssensor, express

inbedrijfstelling.

KNX Multitouch Pro

De nieuwe KNX Multitouch Pro combineert de
functionele veelzijdigheid van een thermostaat en
een multifunctionele drukknop met de intuitieve
bedieningsfilosofie van een smartphone of tablet.
Alle functies kunnen direct worden aangestuurd via
het contactgevoelige aanraakscherm.

Enkele belangrijke kenmerken: naderingssensor,

KNX Multitouch Pro bediening via handbeweging, aanpasbare
System M Elegance Glas - Onyx zwart screensaver.
www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider D-19
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De KNX Systeemeigenschappen

Werkingsprincipe Actuatoren

. . . . . Verlichting Aandrijvingen Rolluik/ Verwarming/
KNX bestaat uit een 2-aderige buskabel en buscompatibele installatie-apparaten, Jaloezie Airconditioning

zoals sensoren, actuatoren en systeemcomponenten, die ermee verbonden zijn.

Sensoren verzenden hun opgenomen informatie naar de bus in de vorm van een |ﬁ|

datatelegram. Sensoren zijn bv. KNX drukknoppen en binaire ingangen voor
potentiaalvrije contacten.

Actuatoren ontvangen datatelegrammen en zetten deze om in bv. schakel- of
dimacties.

0

Om de basisfunctionaliteiten te realiseren zijn systeemapparaten en A1
systeemcomponenten nOOdzake”jk- Wind Beweging Lichtsterkte Drukknop
Deze bestaan hoofdzakelijk uit een voedingseenheid die de bus van de correcte

spanning voorziet, koppelaars om bussegmenten met elkaar te verbinden en inter- Sensoren

faces voor de programmering van de verschillende apparaten.

Zowel het vermogen nodig voor de elektronische componenten van de busdeel-
nemers als informatie onder de vorm van datatelegrammen worden verzonden via
een 2-aderige buskabel. De buskabel verbindt elke busdeelnemer. In de meeste
gevallen hebben sensoren enkel de buskabel nodig om te functioneren. Actuatoren
daarentegen hebben meestal ook een aansluiting op het 230/400V-net nodig, voor
het aansturen van de last. De buskabel en het 230/400V-net worden strikt van elkaar
gescheiden.

Sensoren en actuatoren worden geselecteerd afhankelijk van de vereiste toepassing en bestaan uit een buskoppelaar en een applicatie-
module met overeenstemmend applicatieprogramma. De applicatieprogramma’s maken deel uit van de Schneider-Electric productdatabank.
Ze worden in de betreffende apparaten gedownload met behulp van de ETS software via een PC met USB, RS232 of Ethernet-verbinding.

KNX is een gedecentraliseerd bussysteem. Elk KNX-apparaat heeft zijn eigen microcontroller. De apparaten kunnen rechtstreeks informatie
uitwisselen, dus zonder een centrale eenheid, door gebruik te maken van de seriéle bus. Alle apparaten zijn evenwaardige busapparaten
(multi-master werking). Om botsingen van telegrammen en de beschadiging van data te voorkomen, wordt de CSMA/CA-procedure gebruikt.

KNX werkt met behulp van een zeer lage veiligheidsspanning (ZLVS). De busspanning bedraagt 24V DC (+6/-4V). Wanneer de spanning
lager is dan 20V, koppelen de apparaten zich los van de bus. De transmissiesnelheid van de data bedraagt 9.6 kbit/s, hierdoor zijn afsluit-
weerstanden niet noodzakelijk.

Topologie i Backbone
KNX wordt verdeeld in segmenten met een =1 Fone 15
hiérarchische structuur. Een lijn is de kleinste eenheid. 1
Op één lijn kunnen tot 64 busdeel-nemers (D) en een [ 1
spanningsvoorziening met smoorspoel aangesloten | L(/},
worden. Met behulp van lijnkoppelaars (LC) die 1 | Zone 10
verbonden zijn met de hoofdlijn, kunnen tot 15 lijnen [ AT 1 Z6rEe
[ 11 Zone 8
gekoppeld worden. Deze vormen een zone. Voor I T 1 Zone 7
grotere installaties kunnen zone koppelaars gebruikt [ [ 1 Zone 6
worden die de 15 verschillende zones met elkaar I I — I I Zonf:"es
verbinden via een backbonelijn. Hoofdlijnen en back- [ [ 1 Zone 3
bonelijnen hebben ook een spanningsverzorging met | | . 1Z°"92
smoorspoel nodig. . one
Hoofdlijn
Indien alle lijnen en alle zones gebruikt worden kun- _
nen meer dan 12000 busdeelnemers aangesloten —
worden op het KNX-netwerk. —
__ BC: Zone koppelaar
LC: Lijn koppelaar
— D: Busdeelnemer
PSU: Systeemvoeding
D-20 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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De KNX Systeemeigenschappen

Busbekabelingstructuren De KNX-apparaten zijn in parallel verbonden door het rood/zwart aderpaar van de
buskabel met behulp van een busaansluitklem. Tot 4 aderparen (rood en zwart)
Met de buskabel kunnen zowel lijn-, ster- als boom- kunnen verbonden worden met elke busaansluitklem. De busaansluitklem kan
structuren gerealiseerd worden. Ook tal van andere bovendien gebruikt worden in inbouwdozen als verbindingsklem voor verschillende
structuren zijn mogelijk. buskabel-secties. Zorg ervoor dat de polariteit gerespecteerd wordt bij installatie.

Lijnstructuur

E_ii Lijnen

De volgende kabeltypes kunnen gebruikt worden als buskabel:

@ m Type Constructie Bekabeling

YCYM 2x2x0.8 EIBA richtlijn Vaste bekabeling: in

(Gebaseerd op: droge, vochtige en natte
Sterstructuur DIN VDE 0207 en 0815)  ruimtes, voor opbouw,

Aders: rood (+KNX) inbouw, in buizen.
zwart (-KNX) geel (geen  Buiten, indien
functie toegekend) wit afgeschermd van direct
(geen functie toegekend)  zonlicht.

J-(St)Y2x2x0.8 DIN VDE 0815 Vaste bekabeling: in

KNX-versie* (Gebaseerd op: droge, vochtige fabrieks-
DIN VDE 0815 ruimtes, voor opbouw,
Aders: rood (+KNX) inbouw, in leidingen
zwart (-KNX) geel (geen  buiten, in en onder
functie toegekend) wit bepleistering.

(geen functie toegekend)

*De DIN VDE 0829 standaard definieert de testspanning voor een bijkomende test
tussen de aders en de buitenmantel in overeenstemming met DIN VDE 0472 deel
508 als 4 kV. Er wordt verwacht dat deze waarde zal veranderen naar 2.5 kV ten

Bij installatie van buskabels dienen volgende °
gevolge van Europese pogingen om deze waarden op elkaar af te stemmen.

grenswaarden in acht genomen te worden:

a) De maximale kabellengte tussen een spannings- ) ) )
voorziening en een busdeelnemer bedraagt 350 m. Indien het tweede, niet-toegekende aderpaar van de buskabel gebruikt wordt,

b) De maximale kabellengte tussen 2 busdeelnemers dienen volgende opmerkingen in acht genomen te worden:
bedraagt 700 m. a) Enkel laagspanning van het niveau ZLVS is toegestaan
b) Maximale continue stroom 2.5A (kortsluit-en overbelastingsbeveiliging is
noodzakelijk)
c) Stemoverdracht is toegestaan, maar niet voor publieke telefoonlijnen
d) Vermijd ze te verwisselen met het voor KNX toegekende aderpaar.

c) De totale kabellengte binnen 1 lijinsegment mag
niet meer dan 1000 m bedragen.

PSU
=] . i Adressering
350 m |
- —_ KNX-adressering maakt een onderscheid tussen fysische adressen en groepsa-
D1 D23 D 43 dressen. Het fysisch adres is de naam van de busdeelnemer en is geschreven
in de vorm “Zone”. “Lijn”. “Deelnemer” (bv. 5.2.23). Het groepsadres bepaalt de
toekenning van de busdeelnemers aan elkaar. Buiten onderhouds- en program-
meringprocedures, wordt een deelnemer altijd geadresseerd met behulp van zijn
D2 D 24 D 44 groepsadres(sen).
Het groepsadres is opgedeeld in hoofdgroepen en subgroepen. Er kan in verschil-
lende niveau’s worden gewerkt. Een opdeling in 2 niveau’s bijvoorbeeld heeft 15
! ! ! hoofdgroepen met elk maximaal 2048 subgroepen. Het is geschreven in de vorm
i 300m : 350m : “Hoofdgroep/Subgroep” (bv. 1/127).
1 1 [
1 1 1
D22 D 42 D 62
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Besturings- "
en contro\esys'geenr‘: KN
Intelligente op\ossmg% )
yoor woningen en ge

Catalogus

Raadpleeg

de complete KNX-catalogus

Beschikbaar op www.schneider-electric.be
of vraag onze gedrukte versie aan via
customer-service.be@schneider-electric.com

Referentie catalogus: 32AC214N
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Voice Data Images: LexCom Home Premium

i

Een gestructureerd netwerk voor de woning
LT ER R IReIY

— smmmeees s LELEIERELLT) LexCom Home Premium is een flexibel, uitbreidbaar en naar de toekomst
- gericht huisnetwerk. Het biedt een universele en complete oplossing om uw
telefoon, fax, computer, printer, televisie en radio aan te sluiten.

LexCom Home Premium kan worden verbonden met de aangeboden
signalen van kabel- en telefonieoperatoren om zo van al deze diensten
gebruik te maken via de verschillende aansluitpunten in gans de woning.
LexCom Home Premium kan worden toegepast als individuele installatie
van een woning en ook als meervoudige installatie van een volledig gebouw.
In een appartementsgebouw kan elke wooneenheid worden voorzien van
zijn eigen LexCom Home Premium systeem en gekoppeld aan het telefoon-,
TV- en internetsignaal dat het gebouw wordt binnengebracht.

Samengevat, LexCom Home Premium is hét huisnetwerk voor het medium
van informatica, communicatie en entertainment.

y

i

5 o A A
o —— . ]

® ]

- {

[
L5

Flexibiliteit
Het netwerk is een “gestructureerde installatie” waar een aantal RJ45
connectoren van hetzelfde type verbonden zijn via een kabel met een
verdeelcentrum. De binnenkomende signalen van telefoon, televisie,
Internet enz. zijn eveneens verbonden met dit verdeelcentrum, en
verbindingssnoeren zorgen ervoor dat elk van deze binnenkomende
.~ signalen naar de verschillende RJ-45 aansluitpunten, verspreidt over de
1“".uu||ll'ill'l‘"””'"”""“"m” ganse woning, kunnen worden gestuurd. Dit geeft aan de LexCom Home
Premium installatie een ongelooflijke flexibiliteit wetende dat men simpelweg
in elke kamer van de woning kan kiezen welk type signaal men wilt. Een
aansluitpunt, waarop een telefoon is aangesloten, kan in een fractie van een
seconde een aansluitpunt worden voor een Tv of een computer. Het systeem
gebruikt de flexibiliteit van open communicatiestandaarden zoals Ethernet
om signalen over de ganse woning te verdelen, en verandert de functie van
de aansluitpunten, eenvoudig en gemakkelijk. LexCom Home Premium is ook
compatibel met andere netwerken en geeft u de vrijheid om, even snel als de
technologie verandert, modules aan te passen of te vervangen.

R e e ‘="-—.."-—.-"i_.i“i.'.“'-.#'=..‘!_‘=.."1.-‘ni;=!‘_.4 d

-~
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Makkelijk te installeren

LexCom Home Premium is gemakkelijk te installeren dank zij wel
doordachte assemblagemethodes. Het is onder andere ontwikkeld om

een hoge graad van performantie en betrouwbaarheid te garanderen.
Schneider Electric ontwikkelt, kiest en test de beste producten die op de
markt zijn, en dit om te kunnen garanderen dat zelfs het kleinste onderdeel
van het systeem in harmonie werkt met de rest. Dit om problemen van
niet-compatibiliteit uit te sluiten. Het netwerk geeft de mogelijkheid om drie
media te verdelen (Internet, telefoon en televisie) via één en dezelfde kabel.
Voor LexCom Home Premium was een specifieke kabel per medium nodig.
LexCom Home Premium biedt tevens een systeem van duidelijke markering
op de producten wat de installatie en het gebruik zeer eenvoudig maakt.

Hoge performantie

LexCom Home Premium is ontworpen om te voldoen aan de huidige en
toekomstige transmissiesnelheden. Het systeem bewijst zijn zeer hoge
performantie door frequenties tot 862 MHz te ondersteunen en zo tegemoet
te komen aan de standaarden van kabeltelevisie. Op informaticavlak
overtreffen de componenten zelfs de specificaties van een categorie

6 netwerk, en bieden zo de nodige garanties voor de toekomstige
datatransmissiesnelheden.

Toekomstgericht

Dank zijj zijn grote flexibiliteit en zijn grote performantie op vlak van
transmissie, samen met een eenvoudige installatie van de verschillende
componenten en een open standaard technologie, kan LexCom Home
Premium evolueren in de tijd. Het systeem kan de noden van traditionele
communicatie verwerken (telefoon, datanetwerk, televisie) en is gemakkelijk
uit te breiden met andere functies en diensten. LexCom Home Premium
beantwoordt praktisch aan elke vraag van communicatie binnen de woning.

www.schneider-electric.be Schneider Life Is On Sclé'}gleic!e_r E-3
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Aandachtspunten:

Voorzie in elk geval kabelgoten naar het verdeelcentrum. Dit laat u toe om
later extra diensten toe te voegen zonder hiervoor extra gaten hoeven te
maken in het frame. Het voorzien van voldoende plaats voor de kabels en
de connectoren geeft u ook meer flexibiliteit naar de toekomst.

@ Switch met 4 poorten voor het informatica netwerk

® TV/Radio module voor 6 Tv-aansluitingen en een modulatiepoort

© Verbindingssnoeren

O Standaard verbindingspaneel

® Telefoonmodule voor 8 aansluitpunten voor telefoon/ISDN/fax/modem

® Verdeelcentrum waar de binnenkomende kabels van Ty, telefoon en
Internet worden gekoppeld aan het residentiele netwerk

@ Wide Band kabel, 4 paar dubbel afgeschermd
® Aansluitpunt, met Wide Band RJ45 connector

E-4 Life Is On SclérlEleit:!er www.schneider-electric.be



www.schneider-electric.be

Verdeelcentra

Centrum 22"

g

Centrum 14"

VDIR611002 VDIR612001

Voice Data Images: LexCom Home Premium

Systeemvoeding

o |

VDIR615004

Functie

Verdeelkast in geplooid plaatstaal

waarin alle actieve componenten worden
ondergebracht op een verticaal geplaatste
DIN-rail.

Afwerking in getextureerd epoxy polyester.
Behuizing bevat een omkeerbare
plaatstalen scharnierdeur.

Verwijderbaar en verticaal gemonteerd
connectorpaneel,

2"-/ 3/4”- kabeluitsparingen in boven-,
onder- en achterkant van de behuizing en
een beschermplaat met kabelbeheer.

Karakteristieken

m 16 poorten RJ45*
| plaats voor 4

actieve modules
m afmetingen:

| 26 poorten RJ45**
| plaats voor 6
actieve modules

m afmetingen:

H 355,6 mm x H 556,3 mm x
B 355,6 mm x B 355,6 mm x
D 100 mm D 100 mm

| Kleur: wit RAL9010

| s|ot Eurolock met sleutel

| kabelingangen

Q 2"~/ 3/4”- kabeluitsparingen in de
achterkant

Q 27-/ 3/4”- kabeluitsparingen in boven-, en
onder achterkant

m beschermplaat met kabelbeheer

* uitbreidbaar tot 24 poorten
** uitbreidbaar tot 40 poorten

306520007

Connector voor verdeelcentra en DIN rail

De systeemvoeding is specifiek
gemaakt voor een verticale montage
in de 14” en 22” verdeelcentra.

Het is een compacte alles-in-één
oplossing die in de kast gemonteerd
word om tot 4 actieve modules van
spanning te voorzien.

De telefoonmodule heeft geen
voedingsspanning nodig. In de
meeste gevallen volstaat één
voeding per systeem.

B capaciteit: kan tot 4 modules
voeden in dezelfde verdeelkast
door middel van kant en klare
kabels.

m meegeleverde toebehoren:

0 bevestigingsbeugel met
trekontlasting voor voedingskabel

0 12 V verbindingssnoeren (0,5 m)
voor het van stroom voorzien van de
actieve modules

| isolatieklasse 1

m ingangsspanning: van 90 tot 264
V AC (47 tot 63 Hz)

m verbruik: 20 W maximum (volgens
het type en aantal actieve
modules)

| toegelaten belasting: 18 W

W uitgangsspanning: 12V DC

m voedingskabel: ¢ 0,5 tot 2,5 mm?
met volle kern

m 230 V aansluitpunten: schroefloos
(Fase + Aarding + N)

Connector RJ45 Wide Band (WB)

E-5
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Toebehoren voor montage op DIN rail

bl w2 1
ol 0 p guw-*?‘,‘"f',*,; =
| o
-
i o
VDIR612001 VDIR612003 VDIR613012 VDIR613006

_

Wordt bevestigd op een DIN rail en biedt plaats aan RJ45 WB Biedt de mogelijkheid Te gebruiken wanneer

LexCom Home connectoren (geleverd zonder connectoren). om de voorkant van de maximale capaciteit

De panelen zijn opgebouwd onder een hoek van 45° voor een de actieve modules van het aantal actieve

optimale bescherming en toegang van de verbindingssnoeren. | op dezelfde hoogte modules niet is bereikt.
te brengen van de De breedte van de

afdekplaten van de kast. | afdekstrook is identiek
aan deze van een
actieve module.

Karakteristieken

m 5 poorten RJ45 m 12 poorten RJ45 | breedte: 4 modules | breedte van de
m kleur: wit RAL9003 m kleur: wit RAL9003 van 18 mm (1 verhoging afdekstrook is
per actieve module) identiek aan deze

van een actieve
module (72 mm)
m kleur: wit RAL 9010

VDI Wide Band kabel

VDIR534810 VDIR534830 VDIR53481F VDIR63485F

Verzekert een correcte verbinding tussen de Core unit en de verschillende aansluitpunten.

De kabel, opgebouwd uit 4 getwiste dubbel afgeschermde draadparen (S/FTP), met een zeer hoge bandbreedte
(tot 900 MHz voor TV), een hoogwaardige afschermingsgraad en een grote mechanische weerstand, werd speciaal
ontworpen voor de LexCom Home toepassingen.

Karakteristieken

120 m (geleverd in 300 m (geleverd op 100 m — 1 kabel in 50 m - 2 kabels in flexibele
kartonverpakking) kabelhaspel) flexibele buis 20 mm buis 25 mm

| multi-service kabel

m verzwakking: 47 dB @ 600MHz / 100 meter

m bandbreedte tot 600 MHz voor datatoepassingen tot 900 MHz voor Tv-signalen

m 4 getwiste paren (2x4xAWG23), individueel afgeschermd met folie onder een globale vertinde koperviecht, S/FTP
| kleur van de paren: wit/blauw, wit/oranje, wit/groen en wit/bruin

m diameter 7,5 mm

m conform norm EN 50173-1 / EN 50288-5-1 / IEC 61156-5/ SO 11801

W karakteristieke impedantie 100 Q

m witte buitenmantel (RAL 9010) in halogeenvrij materiaal (LSFROH)

E-6 Lifels ®n Scl&nﬂeidﬁr www.schneider-electric.be
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Kabelstripper

VDIR580021

Functie
Maakt het mogelijk de kabel te ontmantelen zonder de onderliggende afscherming te beschadigen.

Karakteristieken
B past zich aan de dikte van de mantel aan door keuze van de draairichting

RJ45 S-One connectoren

VDIB17726B12

Laat toe om op elk aansluitpunt met het gewenste signaal in verbinding te komen.

Deze STP-connectoren, te monteren zonder speciaal gereedschap, bieden tegelijkertijd Cat.6 verbinding voor
datatoepassingen alsook een zeer goede transmissie van televisiesignalen tot 900 MHz.

Kleurcodering aangepast aan deze van de VDI Wide Band kabel.

Karakteristieken

Per 12

m bandbreedte: 0 - 900 MHz (CATV) / 0 - 250 MHz (Cat. 6)

m impedantie: 100 Q nominaal

m diameter geleiders: AWG 22 - 23 volle kern

Q standaarden en certificaten :

0 EMC : EN50081, EN50083-3

0 toepassingsstandaarden: EN50173; 2° uitgave, TIA 568, ISO 11801; 2° uitgave

www.schneider-electric.be Lifels O®n Sclé'}gleidte_r E-7




Voice Data Images: LexCom Home Premium

E-8

Life Is On

Referenties

Referenties

Schneider

Verbindingssnoeren
é ) d )
g6 P

VDIR647402 VDIR647401

Voor de verbinding tussen de actieve modules en de RJ45 connectoren in het
verdeelcentrum.

De verbindingssnoeren zijn universeel en compatibel met elk van de applicaties waarbij ze
worden ingezet (TV, telefonie, informatica, enz.).

Karakteristieken

| per stuk — lengte 0,5 m m per 3 lengtes — 26, 29 en 32cm
m RJ45/RJ45

m cat. 6 STP

m materiaal: LSOH

| Kleur: gris RAL 7035

Verdeling van telefonie

Telefoonmodule (actief element) T100 ADSL filter

b o )

ra

wi

VDIR626100 VDIR526001

Module voor DIN rail montage, afgeschermd, |Laat toe het telefoonsignaal en het ADSL-
geeft de mogelijkheid het telefoonsignaal te | signaal van elkaar te scheiden op kop van de

verdelen naar maximum 8 aansluitpunten. installatie.

Karakteristieken

m capaciteit: 1 of 2 analoge lijnen, | keuze tussen twee mogelijkheden van
of 1 analoge lijn en 1 ISDN-lijn aansluiting (RJ11 of schroefklemmen)

m 8 RJ45 uitgangen

| uitgangen gecombineerd in groepen:

0 configuratie aan de hand van 3 schakelaars
op de voorzijde van de module

0 elke groep kan worden geconfigureerd met
verschillende ingangscombinaties. Alle
uitgangen binnen een groep zijn parallel
met elkaar

B connectoren:

0 ingangen: 2 x schroefklemmenstrook + STP
RJ45 (ISDN)

0 uitgangen: STP RJ45

m afmetingen: 72 x 37 x 86 mm (4 modules
van 18 mm)

www.schneider-electric.be
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Verdeling van informatica

Switch (actief element)
S$101-T S1000-T

-4-'._ b —
Referenties
VDIR623101 VDIR62301G

Biedt de mogelijkheid een aantal informatica-apparaten, aangesloten op de RJ45-
aansluitpunten in een netwerk te brengen en zo eventueel internettoegang te delen.*

* (Afhankelijk van het type abonnement afgesloten met de Internet provider)

Karakteristieken

m 10 Base-T Ethernet of 100 Base-Tx m 10 Base-T Ethernet of 100/1G Base-Tx
Fast Ethernet Fast Ethernet

m 10/ 100 Mbps m 10 /100 /1000 Mbps

| signalisatie: | signalisatie:

Q0 2 LED's per poort (indicatie Link/Data en 0 2 LED's per poort (indicatie Link/Data en
mode 100 Mbps) mode 1000 Mbps)

0 1 LED voor aanduiding "Onder spanning” 0 1 LED voor aanduiding "Onder spanning"

| stroom: 140 mA maximum m Verbruik: 3,9 W maximum

m aantal RJ45-poorten: 1 voor de Up-link verbinding en 4 voor de verdeling
m auto MDI/MDI-X (detectie "Crossed Cable")

B communicatie type: "store and forward switching"

m voeding: 5-15V DC

m afmetingen: 72 x 37 x 86 mm (4 modules van 18 mm)

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleider E-9
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Referenties

Schneider

Verdeling van Tv-signaal

TV-module (actief element)
A111-30

; ~ ﬂg
_. Lil']'l'

I
»

Py

-- @
D

VDIR627130

A111-65

Py

| @vl#lﬁ

by ]
N

VDIR627165

Afsluitweerstand

VDIR647201

Antenne versterker "multimedia”, afgeschermd, geeft de mogelijkheid
het TV-signaal naar maximum 6 aansluitpunten te sturen en de
herverdeling van audio/video inclusief infrarood opdrachten te beheren
(zie multimedia-modulateur)

Karakteristieken

m bandbreedte: 47 - 862 MHz
m retourband: 5-30 MHz

m voeding: 12V DC

| verbruik: 6 W maximum

| versterking @ 862MHz: 27 dB +/- 2 dB

m onderdrukking: 0 — 20 dB

m tilt: +12 dB (nominaal) over volledig frequentiebereik
| ingangsniveau: 60 - 80 dBuV vlak

m CTB: 95 dBpV (norm. CENELEC 42 kanalen)

B CSO: 95 dBpV (norm. CENELEC 42 kanalen)

m AV ingangsniveau: 80 dBuV nominaal

m versterking retourband: 3,5 dB

B ingangsimpedantie: 75 Q, asymmetrisch

B uitgangsimpedantie: 100 Q, symmetrisch

B connectoren:

D uitgang TV: 6 x STP RJ45

Q uitgang IR: 1 x mini jack 2,5mm

Qingang RF : F-type connector (binnengeleider g max. 1,2 mm)
m afmetingen: 72 x 37 x 85 mm (4 modules van 18 mm)

m bandbreedte: 85 - 862 MHz
m retourband: 5-65 MHz

Bij de meeste installaties bevelen we het type A111-65 aan. In enkele regio's van
Belgié bieden de kabeltelevisieoperatoren Tv-kanalen aan met frequenties lager
dan 85MHz. In dat geval dient het type A111-30 gebruikt te worden.

Te voorzien op de niet
gebruikte poorten om de
respons stabiliteit van de
versterker te garanderen
en RF-storingen tot een
minimum te herleiden.

| 100 Q voor getwist
aderpaar R/TV/AV

www.schneider-electric.be



Voice Data Images: LexCom Home Premium

Modulator

Multimedia modulator Verbindingssnoeren AV
4 kanaals

Referenties
VDIR673V10 VDIR647412 \ VDIR647413
Functie
Laat toe om beeld en geluid komende van een DVD-speler, een Een dubbel afgeschermd
camera, een PC, een sateliet-ontvanger, .. te herverdelen. snoer specifiek te
Creéer zelf tot 4 Tv-kanalen die beschikbaar zijn op alle gebruiken om de
televisietoestellen die aan het systeem zijn gekoppeld, en dit via modulator te verbinden
"video composite" ingangen. met een RJ45-

aansluitpunt.

Karakteristieken

m wordt gekoppeld aan de antenneversterker voor de verdeling van |2 m 3m
de signalen. m RJ45 /RJ45 - STP Cat. 6
m verwerking van infrarood-verbinding: tot 4 mini-jack ingangen m kleur: grijs

voor het koppelen van IR-zenders

m audio formaat: stereo

W uitgangskanalen: instelling van de Tv-kanalen via de voorzijde
van het toestel (systeem: B/G, L, I, D)

m modulatie: dubbelband lateraal

m frequentiebereik:

Q UHF: 471,25 - 879,25

m connectoren A/V: 4 x RCA audio stereo/video

m kleur: zilver (poederlak)

m specifieke optie: makkelijke afstelling van Tv-toestellen dankzij
het geintegreerd testbeeld

m voeding: 12 V DC extern (inbegrepen)

m verbruik: 500 mA max.

m afmetingen: 169 x 84 x 49 mm

m meegeleverd toebehoren: verbindingskabels Cinch / Peritel

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleider E-11
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Referenties

E-12

Aansluitsnoeren voor RJ45 aansluitpunten

Radio/TV

VDIR643000 ‘ VDIR643003

Radio/TV met infrarood
verbinding

VDIR643002 ‘ VDIR643001

Telefoon

VDIR642100 ‘ VDIR642101

Informatica

VDIR647104 ‘ VDIR647105

Functie

Verbinding tussen een

RJ45 aansluitpunt en een
audiovisueel toestel (TV,
decoder, opnametoestel, ...)

Karakteristieken

Verbinding tussen een

RJ45 aansluitpunt en een
audiovisueel toestel (TV,
decoder, opnametoestel, ...)
dat op afstand bediend zal
worden.

Verbinding tussen een RJ45
aansluitpunt en een telefoon-
of faxtoestel

Verbinding tussen een RJ45
aansluitpunt en een toestel
voor informaticatoepassingen
(PC, printer, ...)

B impedantieaanpassing
75/100 Q geintegreerd in
de RJ45 connector

m geleverd met adapter IEC
vrouwelijk voor de
aansluiting van een radio/
tuner

m bekabeling : paar 7/8

Lifels ®n | Schneider
LEI

Electric

m dubbel afgeschermde
coaxkabel

B impedantieaanpassing
75/100 Q geintegreerd in
de RJ45 connector

m geleverd met adapter IEC
vrouwelijk voor de
aansluiting van een radio/
tuner

m bekabeling : paar 7/8 en
3/6

2m 3m 3 m zwart 3 m wit 2m 5m 3m 5m

m connectoren: IEC mannelijk | ®m connectoren: IEC mannelijk | ® connectoren: RJ11/ RJ45 | connectoren: RJ45 / RJ45
/ RJ45 / RJ45 m kleur: zwart (aangegoten)

m kleur: zwart ® mini-jack vrouwelijk 2,5 mm | m PVC niet afgeschermd m UTP Cat. 5e

® pbuitenmantel in PVC voor de verbinding meteen |m 100 Q =100Q

®m dubbel afgeschermde infrarood ontvanger m bekabeling: 2 paar m kleur: grijs
coaxkabel m buitenmantel in PVC m LSOH

www.schneider-electric.be
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Toebehoren voor infrarood toepassingen

Zender + ontvanger Alleen ontvanger
Referenties
VDIR672101 | VDIR672104 VDIR672102 VDIR672105
Functie
Laat toe om op afstand een audio- of videobron (een DVD-speler, een camera, een sateliet-ontvanger, ..) te
bedienen van op de plaats waar de TV-toestellen staan. De infrarood ontvanger stuurt de informatie van uw IR-
afstandsbediening door naar de infrarood zender en de bron op een andere locatie in de woning. De infrarood
ontvanger wordt geplaatst vlak bij het televisietoestel. Hij wordt verbonden via een R/TV-snoer met infrarood
verbinding; referentie. VDIR643001 of VDIR643002. De zender wordt rechtstreeks gekleeft op het IR-ontvangeroog
van het apparaat dat bediend moet worden. Hij wordt aangesloten:
m ofwel op de AV-modulator
m ofwel via de IR-uitgang van de Tv-module A111; referentie VDIR627130 of VDIR627165 (indien de apparatuur
zich vlak bij het verdeelcentrum bevindt)
Compatibel met alle op de markt zijnde IR afstandsbedieningen
Karakteristieken
u zilver m zwart u zilver m zwart
B capaciteit: tot 6 infrarood ontvangers kunnen op het systeem worden aangesloten
m een rode LED op de ontvanger geeft melding van ontvangst van signalen
m ontvangstbereik: tot 8m, detectiehoek 50 °
m voeding: 10 V DC via de modulator of de Tv-module
m verbruik: 10 mA
m infrarood frequentiebereik: 35 - 500 KHz
| connector mini jack van 2,5 mm
| lengte snoer: 2,8 m (ontvanger en zender)
m afmetingen ontvanger: 58 x 19 x 9 mm
Opgelet: straling van schermen van het type Plasma kunnen de correcte werking van de IR-ontvanger verstoren
Verzwakker
Referenties
VDIR647002
Functie
De verzwakker biedt de ideale oplossing indien de lengte van de WB-kabel tussen het verdeelcentrum en een
aansluitpunt kleiner is dan 8m. Hij moet worden geplaatst op de connector van de desbetreffende kabelverbinding
in het verdeelcentrum.
Karakteristieken
| verzwakking: 10 dB
www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider E-13
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Voice Data Images: Actassi

Met Actassi is het aansluiten van
netwerken eenvoudiger

Een viotte installatie

Panelen met één klik bevestigd

m Met de voorgemonteerde schroeven van het "Quick Fix" systeem kunt u de
panelen vlot bevestigen.

m Voor een gemakkelijke toegang tot de aansluitingen hebben de schuiven
een glijdende functie

Volledig toegankelijke kasten
m De mogelijkheid om elke zijde van de behuizing te openen, voor een
probleemloze installatie en onderhoud.

Een kant-en-klaar oplossing

De panelen en hun componenten in één enkele referentie
m De volledige uitrusting met aansluitingen en installatietoebehoren.

De behuizing en haar toebehoren in één enkele referentie
m Het voornaamste van de behuizing : de zijpanelen, de deuren, de kabelingangen
boven en onder ...

Een volledig gamma

Het gamma Actassi Essential maakt alle configuraties van netwerkinstallaties mogelijk
voor kleine en middelgrote bedrijfsgebouwen, dankzij een compleet aanbod vanaf de
kast tot en met de aansluiting van de apparatuur.

Een harmonieuze integratie

De oplossingen voor netwerkaansluitingen passen perfect in ons aanvullend
aanbod voor werkposten en technische lokalen met een esthetisch
toegevoegde waarde aan de installatie.

www.schneider-electric.be Lifels O®n ‘ Scl'é'}gleic!e_r E-15
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E-16 Lifels ®n Sclér}%igﬁlc'

Datapanelen 24-poorten RJ45

m uitschuifbare panelen (zonder RJ45 connectoren)

m hoogte THE

m 24 poorten RJ45

m "Quick Fix" systeem aan beide zijden voor een makkelijke en snelle montage en
een schuifladenfunctie

m plaatstaal: dikte 1,2 mm (donkergrijs RAL 7016)

m kunststof onderdelen PA66 GF20 of PA6

m eenvoudige klikbevestiging van de connectoren

m beschikbaar in 2 versies:

O voorgemonteerd paneel: met lichtgrijze stofafdichtingen, etikethouders en
kabelgeleiders achteraan

O niet-voorgemonteerd paneel: zonder stofafdichtingen, etikethouders of
kabelgeleiders

W automatische aarding van de connectoren via voorgemonteerde aardingsstrip bij
de versie FTP/STP

Omschrijving Type Ref.
Panelen 1HE 24 poorten voorgemonteerd ~ UTP VDIG112241U
(zonder connectoren) FTP/STP VDIG112241F
Basic UTP VDIG012241U
FTP/STP VDIG012241F

Glasvezelpanelen

m uitschuifbare glasvezelpanelen (zonder glasvezelconnectoren/ adapters)

m universele panelen met 4 adapterplaat-posities, 3 ervan voorzien van blindplaten
De eerste positie is leeg en dient te worden voorzien van de juiste adapterplaat

m "Quick Fix" functie aan beide zijden voor eenvoudige en snelle montage van het
uitschuifbare glasvezelpaneel

m voorzien van afneembaar transparant bovendeksel

| geintegreerde kabelgeleiding voor de patchsnoeren aan de voorkant, beschermd
door transparante deksels voorzien van etikethouders

m beschikbaar in 2 versies:

O paneel voor rechtstreeks afmonteren van de vezels: voorzien van twee
opwindspoelen en 2 PG9 doorvoerwartels

O paneel voor afmonteren van de vezels via pigtails: voorzien van één

opwindspoel, één splice cassette voor 12 vezels (zonder splicehouders) en 2 PG9
doorvoerwartels

m blindplaten en adapterplaten:

O montage in de "Quick Fix" glasvezelpanelen met referentie VDIG150991 en
VDIG150991001

O snelle montage met push-pull vergrendelingsysteem

Omschrijving Type Ref.
Glasvezelpanelen THE voor rechtstreeks afmonteren VDIG150991
voor afmonteren via pigtails VDIG150991001
Toebehoren
Blindplaat voor "Quick Fix" glasvezelpanelen VDIM150061
Interne bevestigingsbeugel voor 1 MPO adapter VDIM157021
(te monteren achteraan het paneel)
Adapterplaten zonder couplers 3 couplers SC duplex VDIM153031
6 couplers ST VDIM151061
3 couplers LC duplex VDIM155031
Adapterplaten met 3 couplers SC duplex VDIM1530311
multimode couplers 6 couplers ST VDIM1510611
3 couplers LC duplex VDIM1550311
Cassette splitsingen 24 optische vezels VDIM15C112

www.schneider-electric.be
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Telefoniepaneel 50 poorten

m telefoniepaneel 50 poorten in 2 rijen

m 1HE

m de telefoniekabel wordt afgemonteerd op LSA stroken met duidelijke nummering

m "Quick Fix" systeem aan beide zijden voor een makkelijke en snelle montage en
een schuifladenfunctie

m geleverd met etikethouders

VDIG141501 m kabelhouders met poortidentificatie op de achterzijde
Omschrijving Ref.
Telefoniepaneel 50 poorten VDIG141501

19” stopcontactblokken 250 V

o m hoogte THE
m geanodiseerd aluminium
m stopcontacten met penaarde: 2-polig 16A/3680W, AC250V, I1P20, kleur RAL 7016,
kunststof materiaal: PA6 GF30
m conform de norm NF C 61-314
| stopcontacten opgesteld in een hoek van 45 graden, voor een gemakkelijke
aansluiting en gemengd gebruik met voedingstranformatorblokken
J m "Quick Fix" functie op beide zijden voor eenvoudige en snelle bevestiging
m met aansluitsnoer van 3 meter
m geleverd met kabelidentificatielabels
m paneel met overspanningbeveiliging (VDIG164711) :
VDIG164711 o beveiliging tegen kortsluiting 6,5kA
O beveiligingsniveau 1,5kV max.
O optische statusmelding voor goede werking (groen)
O optische statusmelding bij fout (oranje)

VDIG161911

Omschrijving Aantal Type paneel Ref.
stopcontacten
VDIG163611 Spanningspaneel 1HE 9 standaard VDIG161911
8 met afgeschermde verlichte schakelaar VDIG162711
7 met afgeschermde verlichte schakelaar VDIG164711
en overspanningbeveiliging
6 met verliesstroomautomaat VDIG163611

(2P 250 V. 16 A, 30 mA)

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'é'}gleic!e_r E-17
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Toebehoren voor Actassi panelen

Kabelgeleidingspaneel

m hoogte 1THE

VDIG188141 m "Quick Fix" functie op beide zijden voor eenvoudige en snelle bevestiging
m 4 ringen die kunnen geopend worden

B geintegreerde kabelhouder in geval van geopende ringen

Omschrijving Ref.
Kabelgeleidingspaneel 1THE met 4 te openen ringen VDIG188141

Verticale ringen
m te openen ringen voor een verticale kabelgeleiding

" - m voor kasten 800 x 800 mm en 600 x 600 mm
& m kunnen bevestigd worden aan beide zijden van alle kabelgeleidingspanelen of
VDIM189112 VDIM189111 panelen met "Quick Fix" functie
B grote capaciteit tot 48 snoeren
Omschrijving Ref.
Verticale kabelgeleidingsringen voor kast 800 x 800 mm VDIM189112
voor kast 600 x 600 mm VDIM189111

Kabelhouder voor datapanelen

Omschrijving Ref.
Kabelhouders voor montage in het datapaneel VDIM11U001
VDIM11U001 (lot van 4 elementen voor 6 kabels = 24 kabels)
E_____.h -J-'""‘ Etikethouder voor datapanelen
o Omschrijving Ref.
VDIM11U002

Transparante etikethouders (lot van 4 elementen voor 6 poorten = 24 poorten) VDIM11U002

e [ RJ45 stofafdichting

Omschrijving Ref.
VDIM11U241...6 Stofafdichting (lot van 24 stuks) blauw VDIM11U241
geel VDIM11U242
groen VDIM11U243
rood VDIM11U244
grijs VDIM11U246

j\ Aardingskit voor panelen

_-—l“= Omschrijving Ref.

VDIM48E011 Aardingskit (lot van 10 stuks) Faston verbinding VDIM48E011

Metalen blindpaneel
"Quick Fix" functie op beide zijden voor eenvoudige en snelle bevestiging

VDIG188021 Omschrijving Ref.
Afdekplaat THE VDIG188021

Metalen legbord
"Quick Fix" functie op beide zijden voor eenvoudige en snelle bevestiging

] Omschrijving Ref.
VDIG188011 Legbord 1HE, diepte 250mm (max. 15 kg) VDIG188011
. Gereedschap
' Aansluitgereedschap voor het afmonteren van de bedrading op de LSA
VDIB299001 contacten van het telefoniepaneel
Omschrijving Ref.
Aansluitgereedschap voor LSA contacten VDIB299001
E-18 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Connectoren RJ45 S-One

F=n
8
E | B connectoren compatibel met de terminalaansluitingen Schneider Electric en de
ii panelen Actassi 19”
m prestatiecategorieén ISO: 6A, 6 en 5e, al dan niet afgeschermde connectoren
m materialen: Zamak (afgeschermde connectoren) of plastic ABS
- (niet afgeschermde connectoren)
e m minimale diepte met kabel: 41 mm
' EE‘; m lezer Infraplus.
!i H toe te passen normen:
. o ISO/IEC 11801, amendement 2:2010, voor permanente verbinding van klasse EA
o |[EC 60603-7-51 voor bedradingsmateriaal categorie 6
O ANSI/TIA-568-C.2 voor bedradingsmateriaal 6
m monobloc-ontwerp en kabelingang in U-vorm

VDIB1772XBee

VDIB17726Ue® VDIB17726Bee

.n . m |IDC-connectoren met vergrendelingssysteem van uiteinden zonder gereedschap
! = m eenvoudige heropening zonder gereedschap
e
VDIB17725Uee VDIB17725Bee Omschrijving Verpakking Categorie Ref.
(ISO)
Connectoren RJ45 Per 12 6A STP VDIB1772XB12
S-One 6 UuTp VDIB17726U12
STP VDIB17726B12
5 UTP VDIB17725U12
© STP VDIB17725B12
Digitale regel
Selectiesoftware voor netwerkapparatuur.
Voor het ontwerp en de calculatie van tertiaire
communicatienetwerken:
® Hulp bij de keuze van productreferenties en toebehoren
Digitale regel ® Projectcalculatie
Verkrijgbaar op:
www.schneider-electric.be, Network Connectivity
www.schneider-electric.be Lifels ®n | Schneider E-19
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NSYVDCeeU64

NSYVD2CeeU64
NSYVD2CeeU65

E-20 Life Is On

Kasten Actassi VDC met 1 behuizing

m behuizing in één stuk, in geplooid en gelast plaatstaal, poederverf, structurering
afwerking, epoxypolyester kleur grijs RAL 7035, voor de behuizing en de deur

m omgekeerde opening van de deur door de kast om te draaien

m beschermingsgraad IP 20

m weerstand tegen externe mechanische schokken: IK 08 met deur met venstertje

m gebruik binnen

| uitgerust met hoge en lage kabelinvoeropeningen (voorgesneden zones)

m toegestane belasting 3 kg/HE; 50 max. per kast

Samenstelling

m achterwand doorboord voor muurbevestiging (4 x 6,5 mm)

m rechtstreekse bevestiging aan de muur of met bevestigingsplaatjes, niet
meegeleverd, voor de vooraf uitgeruste kasten

m de voorgesneden invoeropeningen maken het mogelijk om dichtingsplaatjes of
een geforceerde ventilatie te plaatsen

m natuurlijke ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant

| 2 stijlen 19”7 in de diepte verstelbaar

m deur vooraan met venstertje, frame in plaatstaal, verf kleur grijs RAL 7035, en
gelijmd glas Securit® 4 mm

m scharnieren 120° gemakkelijk te verwijderen, met onverliesbare as

| sluiting met sleutel nr. 333

m mogelijkheid om scharnieren van 180° te plaatsen, referentie NSYAEDH180S3D
(toebehoren)

Nuttige hoogte Afmetingen (mm) Ref.

HE Hoogte Breedte  Diepte
6 310 600 400 NSYVDC6U64
9 450 600 400 NSYVDC9U64
12 580 600 400 NSYVDC12U64
15 710 600 400 NSYVDC15U64
18 850 600 400 NSYVDC18U64

Kasten Actassi VDC met 2 behuizingen

m diepte 130 mm

m de kabels worden ingevoerd langs de voorgesneden zones op de boven- en

onderzijde van de kast

m mogelijkheid om extra stijlen 19" en toebehoren te bevestigen

m achterwand doorboord op 4 plaatsen voor muurbevestiging (4 x 6,5 mm)

| rechtstreekse bevestiging aan de muur of met bevestigingsplaatjes, referenties
NSYAEFPFSC en NSYAEFPFXSC, voor de vooraf uitgeruste kasten

m 2 vaste stijlen 19” in gegalvaniseerd staal in de diepte verstelbaar om de 25 mm

m ventilatieopeningen aan de boven- en onderkant voor een natuurlijke ventilatie van

uw installatie

Nuttige hoogte Afmetingen (mm) Ref.

(HE) Hoogte Breedte Diepte

6 310 600 450 NSYVD2C6U64
310 600 550 NSYVD2C6U65

9 450 600 450 NSYVD2C9U64
450 600 550 NSYVD2C9U65

12 580 600 450 NSYVD2C12U64
580 600 550 NSYVD2C12U65

15 710 600 450 NSYVD2C15U64
710 600 550 NSYVD2C15U65

18 850 600 450 NSYVD2C18U64
850 600 550 NSYVD2C18U65

www.schneider-electric.be
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NSYOPBeeU4F
NSYOPBeeUS5F
NSYOPBeeUGF

NSYOPBeeU4P
NSYOPBeeUSP
NSYOPBeeUGP

www.schneider-electric.be

Kasten Actassi OPB vast of zwenkend frame

Gemonteerde kasten

m muurkast in geplooid en gelast plaatstaal, poederverf, structurering afwerking,
epoxy-polyester kleur grijs RAL 7035

m kast samengesteld uit een behuizing, 2 zijdelingse scharnierende en
verwijderbare panelen, vaste stijlen 19” en een doorzichtige deur in glas Securit®
of met massieve plaat met sleutel nr. 333

m kasten verkrijgbaar:

Oin 6 hoogten: 6, 9, 12, 15, 18, 21 HE

O in 3 dieptes: 400, 500 en 600 mm

m vast frame 19”

| toegestane belasting: 3 HE; 50 max. per kast

Gemonteerde kasten met zwenkend frame

m muurkast in geplooid en gelast plaatstaal, poederverf, structurering afwerking,
epoxy-polyester kleur grijs RAL 7035

m kast samengesteld uit een behuizing, 2 zijdelingse scharnierende en
verwijderbare panelen, een zwenkend frame 19" en een doorzichtige glazen deur

Securit® met sleutel nr. 333

m kasten verkrijgbaar:

oOin 5 hoogten: 6, 9, 12, 15, 18 HE

O in 3 dieptes: 400, 500 en 600 mm

m zwenkend frame: toegestane belasting 25 kg

Nuttige hoogte Afmetingen (mm) Ref.
(HE) Hoogte Breedte Diepte Glazen deur Volle deur
Kasten met vast frame
380 600 400 NSYOPB6U4F -
380 600 500 NSYOPB6USF -
9 515 600 400 NSYOPB9U4F NSYOPBY9U4FR
515 600 500 NSYOPB9US5F -
515 600 600 NSYOPB9UG6F -
12 650 600 400 NSYOPB12U4F NSYOPB12U4FR
650 600 500 NSYOPB12US5F -
650 600 600 NSYOPB12U6F -
15 780 600 400 NSYOPB15U4F -
780 600 500 NSYOPB15U5F NSYOPB15U5FR
780 600 600 NSYOPB15U6F -
18 915 600 400 NSYOPB18U4F -
915 600 500 NSYOPB18U5F NSYOPB18U5FR
21 1050 600 500 NSYOPB21U5F -
Kasten met zwenkend frame
6 380 600 400 NSYOPB6U4P -
380 600 500 NSYOPB6U5P -
9 513 600 400 NSYOPB9U4P -
513 600 500 NSYOPB9U5P -
12 646 600 500 NSYOPB12U5P -
646 600 600 NSYOPB12U6P | -
15 780 600 500 NSYOPB15U5P | -
780 600 600 NSYOPB15U6P | -
18 912 600 500 NSYOPB18U5P | -
Lifels®n | Schneider  E-21

&Electric




Voice Data Images: Actassi

Specifieke toebehoren voor Actassi OPB kasten

Toebehoren in plaatstaal (geleverd met de nodige vijzen voor montage)

Omschrijving Hoogte (HE) Ref.
Dichtingsplaten aan de achterkant 6 NSYOPB6UTPN
9 NSYOPBOUTPN
12 NSYOPB12UTPN
15 NSYOPB15UTPN
18 NSYOPB18UTPN
21 NSYOPB21UTPN
NSYOP BeeUTPN NSYSPBOPB Aanvullende stijlen 19” 6 NSYOPB6UF
(per 2 stuks) 9 NSYOPB9OUF
12 NSYOPB12UF
15 NSYOPB15UF
18 NSYOPB18UF
: 21 NSYOPB21UF
- 3 Kabelsteun voor achterwand van de kast (bevestigen achteraan kast) NSYSPBOPB
Stijlen 19” 2U voor achterkant (bevestigen onderaan kast, per 2 stuks) NSYSSOPB

NSYOPBeeUF NSYSSOPB

Universele toebehoren voor Actassi kasten
Aanvullende stijlen 19"

m set van 2 stijlen 19” met vijzen
m materiaal: verzinkt plaatstaal met dikte 20/10 mm
m max. belasting: 50 kg (3 kg max. per eenheid)

m markering van de eenheden

Omschrijving Hoogte (HE) Ref.

Aanvullende stijlen 19" 6 NSYVDC6UF
(per 2 stuks) 9 NSYVDCOUF
12 NSYVDC12UF
15 NSYVDC15UF
NSYVDCeeUF 18 NSYVDC18UF

Vaste geleiders

m set van 2 geleiders voor ondersteuning van laden, planken of materiaal 19"
| bevestiging door ophanging op de stijlen vooraan 19”

m materiaal: verzinkt staal

m toegestane belasting: 15 kg

Omschrijving Afmetingen (mm) Ref.

Vaste geleiders (per 2 stuks) 140 NSYGF1400PB
200 NSYGF2000PB

Dichtingplaat
| bevestiging op de openingen bovenaan of onderaan de kast
m verzinkt plaatstaal

NSYEC300 m geleverd met de nodige vijzen voor montage

- sl

NSYGF1400PB

NSYGF2000PB

NSYECAV300 -
Omschrijving Ref.
Dichtingplaat vol NSYEC300
met ventilatieopeningen NSYECAV300
E met ventilatoren NSYECVT300
met borstelpakking 35 x 300 mm NSYECP300
NSYECP300 NSYECVT300
Kabelsteun
Steun in verzinkt staal te bevestigen onderaan de kast of op de stijlen 19" (geleverd
met de nodige vijzen voor montage)
Omschrijving Ref.
Kabelsteunen voor achterkant van de kast NSYSRCOPB
NSYSRCOPB
E-22 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Afdekplaten 1U met kabeldoorgang en borstelpakking
| bevestiging op de stijlen 19”

m plaatstaal, verf RAL 7035 of RAL 7016

m kabelhouder van 150 mm

Omschrijving Ref.
Afdekplaten 1U met kabeldoorgang en borstelpakking NSYCRTM1U1P
met kabelhouder aan de achterkant

Totale borstelpakking

Te bevestigen op de bovenste en onderste kabelinvoeropeningen.

Omschrijving Afmetingen (mm) Ref.

Totale borstelpakking 100 x 300 NSYECPT300
Sokkels

m materiaal: plaatstaal dikte 15/10 mm, poederverf, structurering afwerking, epoxy-
polyester kleur grijs RAL 7011

m hoogte 100 mm

m geleverd met de nodige vijzen voor montage

m demonteerbare zijden

m voorgesneden ingangen op de zijkanten en de achterkanten voor de doorgang
van kabels

Omschrijving Afmetingen (mm) Ref.
Breedte Diepte Hoogte

Sokkels 600 400 100 mm NSYZUN640OPB
600 500 100 mm NSYZUN650PB
600 600 100 mm NSYZUN660OPB

Borstelpakking voor sokkels 75 x 400 mm NSYJPSVD

Universele toebehoren RAL 7016 grijs voor Actassi kasten
m legborden en afdekplaten te bevestigen op stijlen voor bodemplaat 19"
m plaatstaal, verf RAL 7016 grijs

Omschrijving Diepte Lading Aantal Ref.
mm kg HE
Legborden vast 250 20 2 NSYBF2U25PG
380 20 2 NSYBF2U40PG
telescopisch 250 20 2 NSYBT2U25PG
Afdekplaten vertikale metalen afstandhouders (x4) 1 NSYCRTM1U40BG
met openingen voor kabeldoorgang 1 NSYCRTM1U2G
met kabeldoorgang en borstelpakking 1 NSYCRTM1U1PG
Toebehoren voor inwerkingstelling
Omschrijving Ref.
Aardingskit NSYCTOPB
Muurbevestigingskit voor de per 2 NSYCFRS
kasten 600 mm
(max. 50 kg)
Nivelleringsvoetjes 4 stuks NSYPNOPB
Wieltjes 4 stuks NSYRUFOPB
Set van sleutels nr. 333 per 2 sleutels NSYLL333
Kooimoeren voor vierkantige set van 50 moeren NSYGFR12M65
gaten van 12 mm
Kooimoeren voor vierkantige 30 schroeven M6 + ringetjes + moeren ~ NSYGFR95M63
gaten van 8,5 en 9,5 mm 50 schroeven M6 x 16 en schroeven NSYGFR166P

50 schroeven M6 + schroeven + moeren NSYGFR95M65
50 schroeven M5 + schroeven + moeren NSYGFR95M55

Life Is On SdénEeider E-23
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Multipaar kabel CL-C F/UTP Categorie 3

Karakteristieken

m 100 ohm, 16 MHz, AWG24, 128 paar getwist met algemene afscherming
m conform met de norm IEC61156-1

m buitenmantel LSZH groen.

Gebruik
m Backbone van een telefoonnetwerk

Type Gewicht Diameter Verp./Lengte Ref.
Kabel 128 paar 759 kg/km <23.5mm Haspel/meter VDIC235212

Multipaar kabel CL-C F/UTP Categorie 5

Karakteristieken

m 100 ohm, 100 MHz, AWG24, 25 paar getwist met algemene afscherming
m buitenmantel LSZH groen

Prestaties

m conform met de normen ISO 11801, EN50173 en IEC61156-4

B organisatie van de paren in drie niveaus met aramide vezel

Type Gewicht Diameter Verp./Lengte Ref.
Kabel 25 paar 210 kg/km 13.6 mm Haspel/meter VDIC235225

Onze multipaar kabels worden per meter verkocht, van minimum 50 meter. Voor lengtes tussen
400 en 500 m wordt steeds een volledige haspel van 500m geleverd.

CL-C U/UTP Categorie 5e

Karakteristieken

m 100 Ohm, 155 MHz, 4 of 2x4 paar niet afgeschermd, buitenmantel LSZH groen.

m compatibel met de normen PoE (Power over Ethernet) en POEP (Power over
Ethernet Plus) die de apparatuur van voeding voorziet (telefoon IP camera,
WIFI hotspot...) tot 13W of 25W

Prestaties

m conform aan de normen EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2, IEC61156-5 en
TIA/EIA-568-B.2

NEXT Nominaal Norm IEC

100 MHz 35.3dB >35.3dB

Gebruik

m horizontale en vertikale bekabeling voor Voice, Data, Images Categorie 5/ Klasse D.
Hoge transmissiesnelheden: Gigabit Ethernet, 10/100base T.

Type Gewicht Diameter Verp./Lengte Ref.
Kabel 4 paar 37 kg/km 6.5 mm 305 m (box) VDIC115118
500 m (haspel) VDIC115218
Kabel 2x4 paar 74 kg/km 6.5x13.4 mm 500 m (haspel) VDIC115228
E-24 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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CL-C F/UTP Categorie 5e

Karakteristieken

m 100 ohm, 155 MHz, 4 of 2x4 paar met algemene afscherming, buitenmantel
LSZH groen

m compatibel met PoE (Power over Ethernet) en POEP (Power over Ethernet Plus)
die de apparatuur van voeding voorziet (telefoon IP, camera, WIFI hotspot...) tot
13W of 25W

Prestaties
m conform met de normen EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed 2, IEC61156-5 en
EN50288-2-1

NEXT Nominaal Norm IEC
100 MHz 35.3dB >35.3dB

Gebruik
m bekabelingssysteem voor Voice, Data en Images in Categorie 5/ Klasse D.
Hoge transmissiesnelheden : Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT

Type Gewicht Diameter Verp./Lengte Ref.
. Kabel 4 paar 37 kg/km 6.5 mm 305 m (box) VDIC135118
s 0 & 500m (haspel)  VDIC135218
- @@ P
Kabel 2x4 paar 74 kg/km 6.5x13.4 mm 500 m (haspel) VDIC135228

CL-C U/UTP Categorie 6

Karakteristieken

m 100 ohm, 250 MHz, 4 of 2x4 paar niet afgeschermd, buitenmantel LSZH groen

m compatibel met PoE (Power over Ethernet) en POEP (Power over Ethernet Plus) die
de apparatuur van voeding voorziet (Telefoon IP, camera, WIFI hotspot...) tot 13W
of 25W

Prestaties
m conform met de normen EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed 2, IEC61156-5,
EN50288-6-1 en TIA/EIA-568-B.2-1

NEXT Nominaal Norm IEC
250 MHz 39.3dB >39.3dB
Gebruik

m bekabelingssystemen voor Voice, Data en Images in Categorie 6/ Klasse E.
Hoge transmissiesnelheden : ATM-1200, Gigabit Ethernet, 10/100 Base T

Type Gewicht Diameter Verp./Lengte Ref.
Kabel 4 paar 48 kg/km 6.1 mm 305 m (box) VDIC116118
500 m (haspel) VDIC116218
Kabel 2x4 paar 96 kg/km 6.1x13.2mm 500 m (haspel) VDIC116228
www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider E-25
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CL-C F/UTP Categorie 6

Karakteristieken

m 100 ohm, 250 MHz, 4 of 2x4 paar met algemene afscherming, buitenmantel LSZH
groen Cross filler om de paren te organiseren. Buitenwaartse afscherming
(aluminium zijde aan de buitenkant)

m compatibel met PoE (Power over Ethernet) en POEP (Power over Ethernet Plus) die de
apparatuur van voeding voorziet (Telefoon IP, camera, WIFI hotspot...) tot 13W of 25W

Prestaties

m conform met de normen EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed 2, IEC61156-5 en EN50288-5-1
NEXT Nominaal Norm IEC

250 MHz 39.3dB >39.3dB
Gebruik

B bekabelingssysteem voor Voice, Data en Images in Categorie 6/ Klasse E.
Hoge transmissiesnelheden: ATM-1200 Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT

Type Gewicht Diameter Verp./Lengte. Ref.
Kabel 4 paar 56 kg/km 7.5mm 500 m (haspel)  VDIC136218
Kabel 2x4 paar 113 kg/km 7x15 mm 500 m (haspel)  VDIC136228

CL-C SF/UTP Categorie 6

Karakteristieken

m 100 ohm, 250 MHz, 4 paar met algemene afscherming + metalen viecht,
buitenmantel LSZH groen

m compatibel met PoE (Power over Ethernet) en PoEP (Power over Ethernet Plus) die de
apparatuur van voeding voorziet (Telefoon IR, camera, WIFI hotspot...) tot 13W of 25W

Prestaties

m conform met de normen EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2, IEC61156-5 en
EN50288-5-1

NEXT Nominaal Norm IEC
250 MHz 39.3dB >39.3dB
Gebruik

W bekabelingssysteem voor Voice, Data en Images in Categorie 6/ Klasse E.
Hoge transmissiesnelheden: Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT

Type Gewicht Diameter Verp./Lengte Ref.
- Kabel 4 paar 56 kg/km 7.9mm 500 m (haspel)  VDIC176218
o D
_ % ©
3 @@ ’©
CL-C F/UTP Categorie 6,

Karakteristieken

m 100 ohm, 500 MHz, 4 of 2x4 paar met algemene afscherming, cross filler om de
paren te organiseren. Buitenwaartse afscherming (aluminium zijde aan de
buitenkant), buitenmantel LSZH groen

m compatibel met PoE (Power over Ethernet) en PoEP (Power over Ethernet Plus) die de
apparatuur van voeding voorziet (Telefoon IP, camera, WIFI hotspot...) tot 13W of 25W

Prestaties

m conform de normen EN50173-1, ISO/IEC11801 Ed2.1, IEC 61156-5 Ed2 en
EN50288-10-1

NEXT Nominaal Norm IEC
500 MHz 34.8dB >34.8dB
Gebruik

m bekabelingssysteem voor Voice, Data en Images in Categorie 64/ Klasse Ea.
Hoge transmissiesnelheden: Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT
Type Gewicht Diameter Verp./Lengte Ref.
Kabel 4 paar 59 kg/km 7.4 mm 500 m (haspel)  VDIC13X218
1000 m (haspel) VDIC13X318

Kabel 2x4 paar 121 kg/km 7.4x15.8 mm 500 m (haspel)  VDIC13X228

E-26 Lifels ®n Sdémieider www.schneider-electric.be

Electric



Voice Data Images: Actassi

Snoeren categorie 5e

m 100 Ohm, 4 paar (rechte bedrading), buitenmantel grijze in LSZH

m snoeren individueel getest in fabriek

Ref.
U/UTP F/IFTP
LSZH LSZH

VDIP181546010

VDIP184546010

VDIP181546020

VDIP 184546020

VDIP181546030

VDIP 184546030

Omschijving Lengte
RJ45 snoeren m
categorie 5e 2m
155 Mhz 3m

5m

VDIP181546050

VDIP 184546050

VDIP181546010

RJ45 snoeren, categorie 6
m 100 Ohm, 250 MHz, 4 paar (rechte bedrading), buitenmantel grijze in LSZH

ﬁyﬁ— m snoeren individueel getest in fabriek
Omschijving Lengte Ref.
m U/UTP F/IFTP
LSZH LSZH
RJ45 snoeren Tm VDIP181646010 VDIP184646010
categorie 6 2m VDIP181646020 | VDIP184646020
250 Mhz 3m VDIP181646030 | VDIP184646030
5m VDIP181646050 | VDIP184646050

VDIP181646010

RJ45 snoeren, categorie 6

m 100 Ohm, 250 MHz, 4 paar (rechte bedrading), koker met grijze of blauwe
buitenkant, LSFRZH
m snoeren individueel getest in fabriek

Omschijving Lengte Ref.

S/IFTP

LSZH
RJ45 snoeren Tm VDIP185X46010
categorie 65 2m VDIP185X46020
550 Mhz 3Im VDIP185X46030

5m VDIP185X46050
www.schneider-electric.be LifelsOn | Schneider E-27
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Schakelmateriaal: Unica

Unica Plus | Unica Top
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Schakelmateriaal: Unica

W Unica Plus

Beantwoordt aan hoge eisen op het vlak
van de levensduur, de functionaliteit en
het verzorgde design.

Zand/Wit Cacao/Wit Gletsjerblauw/Wit

Maak uw woning af met Unica Top

Dit is het meest onweerstaanbare aanbod dat we u kunnen doen - inclusief comfort, veiligheid
en beveiliging, communicatie, energiebesparing, edele materialen,... Deze oplossing biedt

een gecoordineerde aanpak, met verfijnde eenvoud aan de buitenkant en flexibele, krachtige
functionaliteit aan de binnenkant. Een perfect resultaat is alleen verkrijgbaar als er zin voor detail
aan de dag wordt gelegd. Unica Top is gemaakt om lang mee te gaan... en om een indruk te
maken die lang blijft nazinderen.

Tabak/Aluminium Wit/Grafiet Onyx koper/Aluminium Wit/Aluminium Rhodium zwart/Aluminium

Unica Class: haal de natuur in huis!

Minialistisch ontwerp in echt natuurlijke materialen. Neem geen genoegen met het alledaagse.
Unica Class is enig in zijn soort. Het ontwerp is discreet en minimalistisch. De materialen worden
zorgvuldig gekozen: metaal, glas, leder en leisteen.

Grijs glas/Aluminium Leisteen/Aluminium Ice Aluminium/Aluminium Truffel leder/Aluminium

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'érgleic!e_r F-5



Schakelmateriaal: Unica

Oplossingen voor comfort
en energiebesparing

Beeld u in dat u de beschikbare middelen van Unica tot in
de details verkent, om de verfijnde en elegante sfeer

van uw woning op een nog hoger peil te tillen. Zou een
binnenhuisinrichter zich niet in de zevende hemel wanen als
hij zou ontdekken dat achter de talrijke vormen en kleuren
ook nog eens de meest tot de verbeelding sprekende
functies voor hersen- en zintuiglijk comfort schuilen? Met
daar bovenop de mogelijkheid om met één druk op een
knop energie te besparen.

Woonkamer

Wekelijks programmeerbare thermostaat
Zorg ervoor dat op ieder moment van de dag de juiste temperatuur in uw woning heerst. Deze
oplossing bespaart energie — en staat garant voor uw comfort!

Wekelijks programmeerbare timer
Zorgt voor een onverwacht grote energiebesparing en een langere levensduur van uw
entertainmentsysteem

~ ., Stekkerbus voor luidspreker
Draadloze drukknop voor scenario’s  Geniet van de mogelijkheid om overal toegang te krijgen tot uw geluidsinstallatie.

Weerstation
Maakt de keuze van de juiste kleren voor de kinderen gemakkelijker

Schakelaar voor rolluik
Gezellige duisternis voor een film of lekker opstaan met de zon op
het gezicht? Het kan... in enkele seconden tijd.

Schakelaar met signalisatielamp
Duidt aan dat het licht op het terras brandt.

Afstandsbediening Draadloos comfort
Wilt u verschillende verlichtingsscenario’s?
Of een gecentraliseerde besturing van
de rolluiken? Geen probleem! Dankzij de
afstandsbediening en verplaatsbare Unica-
drukknoppen houdt u vanaf de sofa alles onder controle.

Slaapkamer

Bespaar energie - en geniet van
meer comfort

Geeft u de voorkeur aan een koele
slaapkamer ‘s nachts?

De thermostaat voert het vermogen
alleen op wanneer dat nodig is.

Draadloos comfort

Dankzij de afstandsbediening of

een draadloze Unica-schakelaar

naast het bed houdt u alles vanaf
uw bed onder controle.

Nog meer Unica Top in de
slaapkamer

Wekker. Lichtdimmer. Weerstation.
Bediening van de rolluiken.

Afstandsbediening

Badkamer

Wekelijks programmeerbare thermostaat
Hiermee heerst op ieder moment van de dag de juiste temperatuur in uw
woning — en wordt er ook nog eens zuinig met de energie omgesprongen.

Wekelijks programmeerbare thermostaat
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Schakelmateriaal: Unica

Trap

Vertragingsschakelaar

Voor zones waar u langsgaat. Reéle
energiebesparing — zorgt ervoor dat
de verlichting slechts voor een korte
periode ingeschakeld is.

U mag gewoon vergeten om de
verlichting opnieuw uit te schakelen.
Kan gemakkelijk met een drukknop
Vertragingsschakelaar worden gecombineerd. Basisthermostaat

Garage

Vertragingsschakelaar
Voor zones waar u langsgaat. Zorgt ervoor dat de verlichting slechts
voor een korte periode ingeschakeld is.

Basisthermostaat

Een van de beste plaatsen om energie te besparen.

Een nauwkeurige sturing van de temperatuur, zonder grote
schommelingen.

Keuken

Wekelijks programmeerbare thermostaat
Laat het hart van uw woning een warme keuken zijn. Maar niet te warm!

Wekelijks programmeerbare timer.
Programmeer de werkingstijd van sommige verbruikers. Bespaart energie!

Schakelaar met dubbele pool
Dubbele elektrische beveiliging. Isoleer uw apparaten volledig van de
installatie. Extra belangrijk in een keuken.

Alarmklok

Klok- en alarmfunctie. Wa S p I a atS

Dimmer
Creéer lichtsferen en bespaar energie en geld.

Wekelijks programmeerbare timer

Draaidimmer

Wekelijks programmeerbare
timer.

Programmeer de werkingstijd van
sommige verbruikers. Bespaart
energie! En zorgt ervoor dat
apparaten niet per ongeluk
ingeschakeld blijven.

Basisthermostaat

Een van de beste plaatsen
om energie te besparen. Een
nauwkeurige sturing van de
temperatuur, zonder grote
schommelingen.

Schakelaar voor de rolluiken

Thuiskantoor

Wekelijks programmeerbare
thermostaat

Op ieder moment van de dag

van de juiste temperatuur in de
woning kunnen genieten, is een
comfortabele situatie. En u kunt er
ook nog eens uw energieverbruik
mee optimaliseren.

Wekelijks programmeerbare Draadloos comfort
thermostaat Dankzij de Unica-afstands-

bediening of een draadloze
I n g a n g schakelaar op uw bureau hebt
u de controle over zo ongeveer

iedere functie in de k g
Wekelijks programmeerbare ledere functie In de kamer

thermostaat Wekelijks programmeerbare timer
Hiermee heerst op ieder moment Schakelt uw favoriete
van de dag de juiste temperatuur ~ apparaten in (of uit). Zorgt

O S | a in uw woning — en wordt er ook voor een onverwacht grote
p g nog eens zuinig met de energie energiebesparing en een
omgesprongen. langere levensduur van uw
- computersysteem, printers enz...
Lokaliseringslamp Lokaliseringslamp X
Blauw lampje. Brandt altijd. Blauw lampje. Brandt altijd. Stekkerbus voor luidspreker

Geniet van de toegang tot uw

ianalisatielamoi
Signalisatielampjes geluidsinstallatie.

Hiermee wordt de status van eender welk aangesloten apparaat
weergegeven, zonder dat u dat ter plaatse moet gaan controleren. Schakelaar voor rolluik
Lichten aan of uit? Daarover
hoeft u zich geen zorgen meer
te maken!

Bewegingsdetector.
Schakelt automatisch de verlichting (of andere functies) in wanneer u
binnenkomt.

Bewegingsdetector

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'érgleic!e_r F-7



Schakelmateriaal: Unica

Comfort:

Uw woning is uw
zorgzame vriend

Dankzij uw Unica-woning kunt u op ieder moment van de dag van de juiste sfeer
genieten. Dag en nacht. Ongeacht het seizoen weet uw woning wat u nodig hebt,
wat u leuk vindt en hoe u in de juiste stemming komt. Met één enkele knop kunt

u de juiste sfeer van het moment kiezen en veranderen. Zonder dat u daarvoor
moeite moet doen. Benut uw energie optimaal - en op een comfortabele manier.
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Ice Aluminium/Aluminium

www.schneider-electric.be

Thermostaat

Om de juiste temperatuur in
uw woning te bereiken en om
energie en geld te besparen.
Regeling binnen handbereik.

Bewegingsdetector

Het licht wanneer u dat nodig
hebt en zonder dat u daarvoor
op zoek moet gaan naar
schakelaars Degelijk comfort
voor kinderen,wanneer iemand
's nachts wakker wordt.
Bespaart energie en geld.

Weerstation
Weersomstandigheden in één
blik. Geeft de vochtigheid en
de temperatuur in de kamer,
de luchtdruk en de tijd weer.

RF Afstandbediening

Ice Aluminium/Aluminium

Rolluik

Besturing van het rolluik in
hetzelfde afdekframe en met
dezelfde afwerking als het
andere schaklemateriaal.

Met behulp van Unica kunt u
de bediening centraliseren en
alle rolluiken gelijktijdig sluiten.

Draaidimmer
Creéert de lichtsferen die u
wilt. Bespaart energie en geld.

Vertragingsschakelaar

Valt automatisch uit, zodat u
mag vergeten om het apparaat
uit te schakelen. U kunt het
tijdstip instellen waarop de
schakelaar moet worden
ingeschakeld.

Life Is On

Schneider
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Schakelmateriaal: Unica

Draadloos comfort

Unica Wireless is een gamma draadloze producten die
gebruikmaken van radiotechnologie (RF) om informatie uit
te wisselen. Deze producten zijn uitermate geschikt voor
renovatieprojecten in woningen en kleine gebouwen zonder
de muren te beschadigen. Zij bieden een gemakkelijker en
veel gebruiksvriendelijker oplossing om de verlichting en
de rolluiken in de woning te sturen. Ze zijn gemakkelijk te
installeren en te programmeren.

Scenario 1: Voeg een schakelaar toe

Voeg naast het bed een
schakelaar toe om de
plafondlamp in de slaapkamer
aan of uit te schakelen zonder
dat u daarvoor uit uw bed hoeft
te komen.

m vervang de bestaande
schakelaar door een
gecombineerde Unica
Wireless-module.

m plaats een nieuwe door een
batterij gevoede drukknop op
de muur naast het bed.

m verbind ze met elkaar door
een eenvoudige
programmering.

Scenario 2: Creéer een gecentraliseerd besturingssysteem
voor de rolluiken

Creéer een gecentraliseerd
besturingssysteem voor de
rolluiken, waarmee u alle
rolluiken in de woning met ——
slechts één knop kunt openen -

of sluiten. -
m vervang iedere individuele
besturing van een rolluik door
een Unica Wireless-module
voor rolluiken.

m plaats een door een batterij
gevoede drukknop van Unica
Wireless voor de
gecentraliseerde besturing op
de gewenste plaats.

m verbind ze met elkaar door
een eenvoudige
programmering.

Scenario 3: Creéer verlichtingsscenario’s

Creéer verschillende verlich-
tingsscenario’s waarmee u de
verlichtingssfeer in verschillende
kamers onmiddellijk kunt
veranderen: om televisie te kijken,
te koken enz...

m vervang de bestaande
schakelaars door gecombineerde
Unica Wireless-modules. Voeg
indien nodig mobiele stopcontacten
toe om standaard lampen,
tafellampen enz... aan te sluiten.

m voeg een drukknop op batterijen
toe bij de symbolen die met de
verschillende scenario’s
overeenstemmen.

m verbind ze met elkaar door een
eenvoudige programmering.
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Schakelmateriaal: Unica

Scenario 4: Bestuur de verlichting en de rolluiken in iedere kamer

Bestuur de verlichting en de rolluiken in iedere kamer door alle
besturingen op één plaats samen te brengen en ze te kopiéren op
een afstandsbediening.

m vervang de bestaande schakelaars (verlichting, rolluiken) door
draadloze gecombineerde modules.

m plaats door een batterij gevoede drukknoppen op gemakkelijk
bereikbare plaatsen.

m voeg een afstandsbediening met de hoofdfuncties toe.

m verbind ze met elkaar door een eenvoudige programmering.

Ontvangers

Ontvangers sturen de
verbruiker die erop is
ingeplugd (tafellamp,

. plafondlamp enz...)
Gecombineerde modules en door de zenders wordt

Zij worden in plaats van bestaande schakelaars aangesloten. gestuurd.
De toets wordt voor plaatselijke besturing gebruikt. Wanneer

een tweede toets wordt gemonteerd, kan die als zender worden

gebruikt om een andere draadloze ontvanger te sturen.

Zenders
Zenders worden door batterijen gevoed en kunnen worden

ingeschroefd of vastgezet op de plaatsen waar u een e
bedieningspunt wilt toevoegen, zonder dat ze daarbij op het

—_—
stroomnet hoeven te worden aangesloten. .

Gecombineerd relais of dimmer )
Mobiel stopcontact,

relais of dimmer

L

Door een batterij gevoede Sleutelhanger-handzender
drukknop T ~
il r - .
/ Gecombineerde module voor
« A 1) rolluik

Universele draadloze ontvan-
Metalen afstandsbediening Universele draadloze zender ger (relais)

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleider F-11
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Schakelmateriaal: Unica

Unica voor KNX-systeem

cccccccc
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Schakelmateriaal: Unica

Meer flexibiliteit en comfort, betere

energie-efficiéntie met KNX

Voor een moderne woning met alle comfort, van een pc tot
een thuisbioscoop, is steeds meer elektronische apparatuur
vereist. Door de stijgende energieprijzen wilt u uw elektrici-
teitsverbruik uiteraard beperken.

Een efficiénter energieverbruik is dan ook een betere, snel-
lere, zuinigere en milieuvriendelijkere oplossing. Dit is niet
alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee.

KNX

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'é'}gleic!e_r F-13



Schakelmateriaal: Unica

Een intelligente en aangename woning

www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica

Sluit uw KNX-systeem aan op Unica!

's Avonds lezen in uw luie stoel, tv-kijken op de bank of een
etentje met familie of vrienden zijn een stuk aangenamer als
u niet steeds hoeft op te staan om een licht, lamp of thermo-
staat aan of uit te zetten.

Met behulp van individuele geprogrammeerde scenario’s die
u kunt oproepen met een multifunctionele Unica drukknop,
kunt u een brede waaier aan functies bedienen.

Eens u een scenario hebt gecreéerd, kunt u het activeren
met een enkele druk op de knop, bij voorbeeld om de ge-
paste lichtsfeer in te stellen wanneer u tv-kijkt, leest of ’s
morgens het huis verlaat. Als u wilt dat de rolluiken worden
gesloten, alle lichten worden uitgeschakeld en de verwar-
ming lager wordt gezet, hoeft u alleen maar het scenario
“weg van huis” te activeren en al deze functies worden
automatisch uitgevoerd.

v/
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Infraroodknop

m Geschikt voor de bediening
van verlichting of rolluiken.

m Bediening met KNX-
infraroodafstandsbediening
mogelijk.

Drukknop

m Geschikt voor de bediening
van verlichting of rolluiken.

m In combinatie met een
sensor kan het systeem
worden gebruikt voor de
bediening van verlichting en
rolluiken al naargelang de
omgevingsverlichting.

Automatische bediening
van verlichting

m Inschakelen van verlichting
of rolluiken.

m Het systeem kan worden
gebruikt voor de bediening
van verlichting en rolluiken met
bewegingsdetectie in bv. een
gang of trapgang.

Grijs Glas/Aluminium Leisteen/Aluminium

Individuele bediening van
verwarming

| Verwarming op basis van de
ruimtebezetting.

m De verwarming wordt
automatisch ingeschakeld

op het gevraagde tijdstip,
maar kan ook individueel

per kamer worden
ingeschakeld met behulp
van temperatuursensoren.
Individuele radiatoren hoeven
niet meer handmatig in- of
uitgeschakeld te worden.

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'é'}gleic!e_r F-15



Schakelmateriaal: Unica

Communicatie:

Blijf aangesloten

Communicatie delen en uitwisselen ten allen tijde en enter-
tainment vormen een natuurlijk onderdeel van uw leven. De
vragen op het vlak van een doeltreffende gegevensover-
dracht zorgt voor een ongelooflijke ontwikkeling naarmate de
verbonden gemeenschap groeit.

E-mail, messaging, online games, IP-telefoontoestellen,
muziek- en videomixmogelijkheden geven een nieuwe defi-
nitie aan home entertainment en communicatie. Informatie is
altijd beschikbaar wanneer u ze nodig hebt. Voice, data en
live beelden laten u alles ter plaatse beleven, zelfs wanneer
u thuis bent. Uw woning wordt de ‘hub’ waarrond uw leven
draait.

F-16 Life Is On Sdér}%igﬁl:

Stopcontact voor TV-FM
Telenet/Interkabel
goedgekeurde contactdoos
om een goede signaalkwaliteit
te geranderen.

Mat Chroom/Aluminium

RJ45-gegevensaansluiting
Datastopcontacten.

Mat Chroom/Aluminium

RJ11-datastekkerbus
Telefoonaansluiting.

Mat Chroom/Aluminium

www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica

p—

Rhodium Zwart/Aluminium

Rhodium Zwart/Aluminium

www.schneider-electric.be

Stekkerbus voor
luidspreker

Kies de beste plaats voor

de stekkerbussen van uw
luidsprekers.

Of voeg er enkele nieuwe toe
voor meer comfort.

Zoemer
Hetzelfde design
als andere Unica-
apparaten.

Rhodium Zwart/Aluminium

Rhodium Zwart/Aluminium

Life Is On

Wekker

Een klok met talrijke functies:
tijd, temperatuur, alarmklok
met tot 9 programmeerbare
alarmen. Hetzelfde design
als andere Unica-
apparaten.

Elektronische deurbel
Kies uit 5 verschillende
melodieén. Hetzelfde design
als andere Unica-
apparaten.

F-17
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Schakelmateriaal: Unica

Twee installatie-
architecturen

Modulair universeel

Dozen voor opbouw
Individuele of meervoudige opbouwdozen voor verticale of
horizontale installaties.

Universele installatie bevestigingsframes
Bevestigingsframes in zamak voor montage met
schroeven of klauwen.

RERELE

Zamak zonder Zamak met lange Zamak zonder Zamak met lange
klauwen vaste klauwen klauwen vaste klauwen

Bevestigingsframes met 57 mm
Onderlinge afstand tussen de assen.

Esthetische afdekframes

_—— met meerdere doorgangen

| o Afdekframes voor inbouw of e o A ey

| 4 | opbouw. e — o ¥

|

| _al-——'-'_'__-J -

I E - & —
F-18 Life Is On ‘ Schneider www.schneider-electric.be
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Schakelmateriaal: Unica

Modulair multifunctioneel

Verzonken
modulaire dozen
3 en 4 modules.

Verzonken
modulaire dozen
Centralisatie

2 x 4 modules,

2 x 6 modules.

Multifunctionele installatie
bevestigingsframes
Bevestigingsframes in zamak
voor montage met schroeven
van 3 tot 6 modules.

e Multifunctionele
esthetische afdekframes
Afdekframes voor verzonken
inbouw of opbouw.

_--'"'_----‘
Centralisatie
2 versies: 2 x 4 modules
2 x 6 modules
Bevestigingsframe en
afdekframe in één referentie.
www.schneider-electric.be Lifels ®n | Schneider F-19
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Schakelmateriaal: Unica

Het modulariteitssysteem

1-2-3-4 doorgangen, 3-12 modules

Het Unica-gamma beschikt over een groot aantal interfaces waarmee de hoge functionaliteit van het gamma op een comfortabele manier kan worden

benut.

www.schneider-electric.be
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Schakelmateriaal: Unica

Uw installatievoordelen in detalil

Op basis van onze
jarenlange research
en ervaring kunnen
we een van de beste
bevestigingsframes op
de markt produceren,
die niet alleen stevig
en corrosiebestendig
zijn, maar die ook
gebruiksvriendelijk en
gemakkelijk monteerbaar
zijn. Vervaardigd van
zamak.

Lange vaste klauwen.

Geen scherpe randen:
Het bevestigingsframe is van zamak gemaakt en is daardoor stevig
en corrosiebestendig. Doordat het niet gestanst is, vertoont het
geen scherpe randen.

Altijd recht:

Gemakkelijker uit te lijnen, met
een recht steunvlak, waardoor
er gemakkelijk een waterpas
kan worden gebruikt.

Praktisch tot in detail

De uiteindelijke look van
een installatie is niet
alleen afhankelijk van de
kleur en het design van de
zichtbare onderdelen.

Het is ook van essentieel
belang dat alle onderdelen
van een lichtpunt passen,
dat ze niet uit de toon
vallen in de ruimte waar
ze worden gemonteerd

en dat ze lang meegaan.
Dankzij Unica is dit - en
nog meer - mogelijk.

Perfect passende afdekframes
De afdekframes klikken door middel
van verankeringspennen met pallen op
vier punten op de bevestigingsframe.
Deze techniek biedt verscheidene
voordelen:
m nauwkeurige bevestiging op
onregelmatige wanden.
m geen hold-ups, zelfs als de doos
0,75 mm uit de muur komt of
2,25 mm dieper ligt.

Altijd zo goed als nieuw:

Gemakkelijk schoon te maken dankzij de
glanzende afwerking van het inzetstuk
en de afdekframes. Gewoon met een
doek schoonmaken en ze zien er zo
goed als nieuw uit. Een doek is ook een
ideaal middel om de houten en metalen
Unica Top-frames schoon te maken.

www.schneider-electric.be
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Gemakkelijk te monteren:
Dankzij de montagepunten
en symmetrische geometrie
van het frame kunnen ze
zowel horizontaal als verticaal
worden gemonteerd.

Bevestigingssystemen die
voor alle types afdekframes
geschikt zijn:

Bij rechthoekige afdekframes wordt
een ander bevestigingssysteem
gebruikt om het chassis op het
bevestigingsframe vast te zetten.
De grotere bevestigingskracht die
hiervoor nodig is, wordt bereikt
door middel van cilindervormige
palverankeringspennen in plaats
van platte exemplaren.

F-21
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Schakelmateriaal: Unica

Technische voordelen

Schakelaars in detail

Vermindering van
installatietijd van 20%

De globale bedoeling
van de nieuwe Unica-
bedradingsapparaten
bestaat erin om het werk
van de installateur te
vergemakkelijken. Dat
is de reden waarom we
bijzonder veel aandacht
hebben besteed aan
alle kleine details bij

de installatie van onze
besturingsapparaten.

Snelle aansluiting
Klemmen voor snelle
aansluiting met ergonomische
uitschakeldrukknop voor
kabels van 1,5 tot 2,5 mm?.
Veiliger bedrading dankzij

het achteraan gegraveerde
schema (minder kans op
verkeerde bedrading).

N

‘\

Enkel de te gebruiken
klemmen zijn toegangkelijk.

Stopcontacten in detail

Op basis van de ervaring
van onze klanten,

die we door uitgebreid
marktonderzoek hebben
verzameld, hebben

we de fitting en de
veiligheidsfuncties van
onze stopcontacten

zo ontwikkeld, dat ze
aansluiten op de steeds
strengere eisen op het vlak
van de productiviteit en de
veiligheid.

Tegen de snelheid van het
licht:

Dankzij twee basisfeatures in het
design van de stekkerbus kunnen
de bedradingstijden aanzienlijk
worden ingekort. In de eerste
plaats is het dankzij de uitlijning
van de aansluitklemmen mogelijk

om de draden gelijktijdig te snijden.

In de tweede plaats worden de
stekkerbussen geleverd waarbij de
schroeven van de aansluitklemmen
vooraf zijn losgemaakt, waardoor
een stap in de installatie kan
worden overgeslagen.

IE:S
b ig;_____-ﬁ i

Duidelijke markeringen:

Op de zijden van de apparaten
zijn op een duidelijke manier
installatiedetails, optimale
afkniplengten van de draden
en kwaliteitsmerktekens
aangebracht.

Niet meer nodig om
verklikkerlampen te
bedraden:

Apparaten met locatie/
verklikkerlampen hebben geen
externe aanduiding meer
nodig, aangezien die al is
ingebouwd.

LED’s met laagverbruik:
m langere levensduur
m meer lichtopbrengst

Verkrijgbaar in een schroefloze
versie met gemakkelijke
kleurencode voor de bekabeling.

Clip op middenplaat in
systeem (geen schroef):
Levering met clips voor de
schroefloze versie.

Kindveilig:
De stekkerbussen zijn
kindveilig uitgerust waardoor
kinderen er geen vreemde
voorwerpen kunnen in steken.

F-22
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Grotere veiligheid:
Goed gedimensioneerde
aansluitklemmen die door hoge
wanden zijn gescheiden om
het risico op kortsluitingen te
voorkomen.

www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica

Datastekkerbussen in detalil

De RJ45 datastekkerbussen
staan garant voor optimale
aansluitingen en een hoge
betrouwbaarheid voor
voice- en dataoverdracht,
waarbij de normen voor
cat. 5 en cat. 6 worden
overtroffen.

Gemakkelijke aansluiting:
De kabels kunnen handmatig
en zonder gereedschappen

op de RJ45-stekkerbus

worden aangesloten. Snelle
kabelafsluiting door vastklikken.

Universele aansluiting:
Beantwoordt aan alle
aansluitingsconventies: EIA/TIA
568A en 568B.

Een breed gamma:
RJ45-stekkerbussen zijn
verkrijgbaar voor niet-
afgeschermde, omwikkelde en
afgeschermde kabels die aan
de bereikvereisten voor cat. 5 en
cat. 6 beantwoorden.

Precisietechnologie:
Connectoren ontworpen met
dubbele laagcompensatie
om overspraak tussen
draden te beperken en de
dempingskenmerken te
verbeteren.

Diameter van de kabels:
Infraplus- en LexCom-
connectoren werken met alle
types kabels met getwiste
paren met stijve geleiders van
AWG22 tot AWG25.

Elektronische
inzetstukken
in detail

Nieuwe technologische
oplossingen op basis

van micro-elektronica
waarmee u elektronische
functies van de

jongste generatie even
gemakkelijk en eenvoudig
kunt installeren als een
elektromechanisch
mechanisme.

www.schneider-electric.be

Betrouwbare aansluitingen:
Inwendige contacten: IDC-
technologie waardoor de
aansluiting met de koperdraad
gemakkelijker verloopt.

Kabelverdeler:

Gemakkelijke ordening van

de kabels en gelijktijdige
aansluiting van de 4 paren
kabels. Cat. 5: groen,

cat. 6: blauwe afsluiterkap. Met
behulp van de verdeler kan de
niet-getwijnde lengte minder
zijn dan het minimum dat door
de normen werd vastgelegd
(< 13 mm). De verdeler werkt
met kleurencodes, zodat er

bij de aansluiting geen fouten
kunnen worden gemaakt.

Versterkte 360° kap:

CFF — Compact Form Factor
verbetert de prestaties en
verhoogt de flexibiliteit van de
richting van de connectoren
tijdens de installatie en zorgt
voor de aardingscontinuiteit van
de installatie.

Foutvrije aansluitingen

Alle aansluitklemmen zijn
duidelijk met symbolen
gemarkeerd, zodat de
bedrading zonder fouten kan
gebeuren. De aansluitklemmen
voor de voeding en voor de
hulpapparatuur worden voor
alle duidelijkheid van elkaar
afgezonderd.

Design en ergonomie

Er werd een maximale aandacht
besteed aan het design en de
ergonomie, zodat ze er in iedere
omgeving goed uitzien.

Labelhouder waarmee het poortnummer en de

diensten kunnen worden geidentificeerd.
Innovatieve U-vormige
kabelinvoer en door veer
vergrendelde afscherming.

Automatische afscherming
360°

Bescherming van IDC-
contacten:

de inwendige IDC-contacten
bevinden zich in een plastic
holte die het contact met de
vingers onmogelijk maakt.

Stofbeschermende sluiter.

Doe minder om meer te
bereiken

Een conventionele

schakelaar kan door een
verlichtingscontroller worden
vervangen zonder dat daar ook
maar één extra kabel voor moet
worden gebruikt, waardoor

de verlichtingscontrollers ook
achteraf snel en gemakkelijk
kunnen worden geinstalleerd.

Avant-garde technologie
Geleidelijke werking en
volledig geruisloze bediening
dankzij de toepassing van
transistortechnologie.

F-23
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
Schakelaars en drukknoppen

Schakelaars 10 AX 250V

Omschrijving ‘ Referentie ‘ Schema

] 10 AX enkelpolige schakelaar met steekklemmen, 1 module

g ] wit MGU3.101.18
] O voor MGU3.101.25 4— 2
; Aluminium MGU3.101.30
B Grafiet MGU3.101.12
P 10 AX enkelpolige schakelaar met steekklemmen, 2 modules
1 wit MGU3.201.18
O Ivoor MGU3.201.25 4— _—2
Aluminium MGU3.201.30
B Grafiet MGU3.201.12
10 AX wisselschakelaar met steekklemmen, 1 module
L1 wit MGU3.103.18
1 Ivoor MGU3.103.25 4—— 5
Aluminium MGU3.103.30 11—
B Grafiet MGU3.103.12
10 AX wisselschakelaar met steekklemmen, 2 modules
L1 wit MGU3.203.18
) Ivoor MGU3.203.25 4— 5
Aluminium MGU3.203.30 1—
B Grafiet MGU3.203.12
10 AX wisselschakelaar gemonteerd in een 71 mm bevestigingsframe,
steekklemmen, 2 modules
L) wit MGU50.203.18ZS 4
L1 ivoor MGU50.203.25ZS 12
10 AX wisselschakelaar gemonteerd in een 57 mm bevestigingsframe,
steekklemmen, 2 modules
L wit MGU57.203.18ZS 4
O voor MGUS57.203.25ZS 2
10 AX kruisschakelaar met steekklemmen, 1 module
O wit MGU3.105.18
B T [ Ivoor MGU3.105.25 . 2
: Aluminium MGU3.105.30 s 1
% B Grafiet MGU3.105.12
10 AX kruisschakelaar met steekklemmen, 2 modules
] wit MGU3.205.18
L1 Ivoor MGU3.205.25 . ﬁz
W TR Aluminium MGU3.205.30 3 1
: B Grafiet MGU3.205.12
% 10 AX serieschakelaar met steekklemmen, 2 modules
] wit MGU3.211.18
] Ivoor MGU3.211.25 5 — 6
Aluminium MGU3.211.30 5
B Grafiet MGU3.211.12
Met interne stroomaansluiting
10 AX dubbele wisselschakelaar met steekklemmen, 2 modules
1 wit MGU3.213.18 ;
I voor MGU3.213.25 3 ::
Aluminium MGU3.213.30 P 5
B Grafiet MGU3.213.12
F-26 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class

Schakelaars en drukknoppen

Schakelaars 16 AX 250 V

Omschrijving

| Referentie | Schema

e T 16 AX tweepolige schakelaar met schroefaansluiting, 2 modules

L1 wit MGU3.262.18
1 Ivoor MGU3.262.25
= Aluminium MGUS3.262.30
B Grafiet MGU3.262.12
16 AX wisselschakelaar met schroefaansluiting, 2 modules

LI wit MGU3.263.18
£ Ivoor MGU3.263.25
= Aluminium MGU3.263.30
B Grafiet MGU3.263.12

4— _—2
83— b—1
4 2
1J

Schakelaars 10 AX 250 V met blauwe oriéntatieLED

| Schema

Omschrijving | Referentie
_f- 10 AX wisselschakelaar met steekklemmen, 1 module
g’ O wit MGUS3.103.18N

1 Ivoor

MGU3.103.25N

I Aluminium

MGU3.103.30N

B Grafiet

MGU3.103.12N

10 AX wisselschakelaar met steekklemmen, 2 modules

e O wit MGU3.203.18N
1 Ivoor MGU3.203.25N
I Aluminium MGU3.203.30N
B Grafiet MGU3.203.12N

Blauwe LED lamp, intern aangesloten

Schakelaars 10 AX 250 V met oranje controleLED

Omschrijving | Referentie | Schema
a—
J 10 AX wisselschakelaar met steekklemmen, 1 module
g' O wit MGU3.103.18S
O voor MGU3.103.25S 13
o _—2
= = Aluminium MGUS3.103.30S 47
B Grafiet MGU3.103.12S
[ == 10 AX wisselschakelaar met steekklemmen, 2 modules
L1 wit MGU3.203.18S
O Ivoor MGU3.203.25S 1 ﬁg
— H Aluminium MGU3.203.30S 4T

B Grafiet

MGU3.203.12S

Oranje LED lamp, intern aangesloten

Schakelaars 16 AX 250 V met oranje controleLED

Omschrijving | Referentie | Schema
s 16 AX tweepolige schakelaar met schroefaansluiting, 2 modules
O wit MGU3.262.18S
LI Ivoor MGU3.262.25S 4 {/ﬁ 2
= = Aluminium MGU3.262.30S R
B Grafiet MGU3.262.12S
www.schneider-electric.be Lifels®On | Schneider F-27
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class

Schakelaars en drukknoppen

Drukknoppen 10 A 250 V

Omschrijving | Referentie | Schema
[ 10 A met steekklemmen, 1 module
¥ O wit MGU3.106.18
% L1 Ivoor MGU3.106.25 4— —2
1 I Aluminium MGU3.106.30 -
B Grafiet MGU3.106.12
e =
10 A met steekklemmen, 2 modules
] wit MGU3.206.18
] Ivoor MGU3.206.25 4—_ 2
I Aluminium MGU3.206.30 g
B Grafiet MGU3.206.12
e E—e 10 A met steekklemmen, met belsymbool, 2 modules
O wit MGU3.206.18C
] Ivoor MGU3.206.25C
temi I Aluminium MGU3.206.30C 4— —2
B Grafiet MGU3.206.12C -

Drukknoppen 10 A 250 V met blauwe oriéntatieLED

| Schema

Omschrijving | Referentie
J:"-L 10 A met steekklemmen, 1 module
| O wit MGU3.106.18N
% L1 Ivoor MGU3.106.25N
[ I Aluminium MGU3.106.30N
B Grafiet MGU3.106.12N

10 A met steekklemmen, 2 modules

1 wit MGU3.206.18N
I voor MGU3.206.25N
I Aluminium MGU3.206.30N

= B Grafiet

MGU3.206.12N

Blauwe LED lamp, intern aangesloten

Drukknoppen 10 A 12 V

| Schema

T

Omschrijving | Referentie

B

'—_:_J 10 A met steekklemmen, met verlichte etikethouder, 2 modules
] wit MGU3.246.1812V
L1 Ivoor MGU3.246.2512V
I Aluminium MGU3.246.3012V
B Grafiet MGU3.246.1212V

Oranje lamp, intern aangesloten

Drukknoppen NG

| Schema

Omschrijving | Referentie
N Drukknoppen NG, 2 modules
1 wit MGU3.236.18
[ Ivoor MGU3.236.25
I Aluminium MGU3.236.30
B Grafiet MGU3.236.12
F-28 Lifels ®n | Schneider
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
Schakelaars en drukknoppen

Mechanismen voor rolluiken

Omschrijving | Referentie | Schema
__- a 10 A schakelaar met steekklemmen
% O wit MGU3.208.18 L
, [ Ivoor MGU3.208.25 ‘Ef?
5 B Aluminium MGU3.208.30 p—
B Grafiet MGU3.208.12
o e 10 A drukknop met steekklemmen
a" 1 wit MGU3.207.18 L
T Ivoor MGU3.207.25 ! Erf 2
| @ M Aluminium MGU3.207.30 4
B Grafiet MGU3.207.12 =
Met mechanische en elektrische veiligheidsvergrendeling om te voorkomen dat deze tegelijk in beide
richtingen wordt geactiveerd.
Rolluikschakelaar, 1 module
O wit MGU3.108T.18 3— 2
[ Ivoor MGU3.108T.25 1—
I Aluminium MGU3.108T.30
B Grafiet MGU3.108T.12
T Rolluikdrukknop, 1 module
— L] wit MGU3.107T.18 3 )
1 Ivoor MGU3.107T.25 1=+
— I Aluminium MGU3.107T.30
B Grafiet MGU3.107T.12
Trekdrukknoppen
Omschrijving | Referentie | Schema
250 V met trekkoord
L1 wit MGU3.226.18
ﬂ 1 1voor MGU3.226.25 4—_ —2
T
I Aluminium MGU3.226.30
B Grafiet MGU3.226.12
Lengte trekkoord: 1 m
Kaartschakelaars
Omschrijving | Referentie | Schema
f = 10 A, 2 modules
h—l—l—"""
1 wit MGU3.283.18
L Ivoor MGU3.283.25
— B Aluminium MGU3.283.30
B Grafiet MGU3.283.12
I Aluminium, voor Unica Class MGU3.283.30CS
M Grafiet, voor Unica Class MGU3.283.12CS
8 A met uitschakelvertraging (van 10s tot 3min), 2 modules
L) wit MGU3.540.18
L1 ivoor MGU3.540.25 41 2
B Aluminium MGU3.540.30 H
B Grafiet MGU3.540.12
I Aluminium, voor Unica Class MGU3.540.30CS
|

www.schneider-electric.be

Grafiet, voor Unica Class

MGU3.540.12CS
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
Andere bedieningen en elektronische functies

Sleutelschakelaar en rotatieve schakelaar

Sleutelschakelaars 2 standen
; o
+
=]
Kleur 2 modules
CIwit MGU3.701.18
Ivoor MGU3.701.25
MGU3.701.30 MGU3.701.12 Aluminium |MGU3.701.30
M Grafiet MGU3.701.12
Rotatieve schakelaar 4 standen
———— _
| —U
Kleur 2 modules
CIwit MGU3.579.18
Ivoor MGU3.579.25
Aluminium |MGU3.579.30
M Grafiet MGU3.579.12
MGU3.579.30 MGU3.579.12
Comfortbedieningen

Schakelaars met elektronische draaidimmer

40-400 W/VA een-/tweewegschakelaar®

Kleur 2 modules

CIwit MGU3.511.18

Ivoor MGU3.511.25

MGU3.511.30 Aluminium |MGU3.511.30
M Grafiet MGU3.511.12

m eenmaal indrukken om in (of uit) te schakelen en draaien om belasting te regelen

400 VA, 1-10 V voor TL-buizen 40 - 1000 W/VA®™

Kleur 2 modules 2 modules
CIwit MGU3.510.18 MGU5.512.18ZD
MGU3.510.12 MGU5.512.30ZD Ivoor MGU3.510.25 MGU5.512.25ZD
Aluminium |MGU3.510.30 MGU5.512.30ZD
M Grafiet MGU3.510.12 MGU5.512.12ZD

m voldoet aan de EMS-norm EN 60669-2-1 voor
elektromagnetische compatibiliteit

m 3-draads aansluiting

m enkel met schroefbevestiging 71 mm
hartafstand

Dimschakelaar met drukknop
Variapush, multi-belasting (pulsbediening) 20-350 W/VA®"
MGU3.515.30 l“!

m max. stuurstroom: 200 mA

m voldoet aan de EMS-norm EN 60669-2-1
voor elektromagnetische compatibiliteit

m 4-draads aansluiting

Kleur 2 modules
CIwit MGU3.515.18
Ivoor MGU3.515.25
Aluminium |MGU3.515.30
M Grafiet MGU3.515.12

Voldoet aan de EMC-storingsnorm EN 60669-2-1 voor elektromagnetische compatibiliteit

(1) Enkel inbouwmontage mogelijk, niet compatibel met opbouwdozen

F-30 Lifels ®n | Schneider

www.schneider-electric.be
gEIectric



Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
Andere bedieningen en elektronische functies

Belastingstabel

MGU3.511.XX |MGU3.510.XX |MGU5.512.XXZD|MGU3.515.XX
Belasting
400 W 1000 W 350 W @] gloeilampen
400 W 1000 W 350 W =) <<3:§DII 230 VAC halogeenlampen
400 VA 1000 VA 350 VA o ®D+@ EI_lV-halogeenIalmpen met ferromagnetische transformator
(niet-torusvormig)
350 VA o= ®D+@ ELV-lampen met torusvormige transformator
350 VA o ()D-F‘@ ELV-halogeenlampen met elektronische transformator
400 VA ﬂ:ﬂ m TL-buis, @ 26 of @ 38 mm met 1-10 V elektronische ballasts
110V m TL-buis, 36 W met 10 elektronische ballasts (1-10 V)
m TL-buis, 2 x 16 W, @ 26 of & 30 mm
met 5 electronic ballasts (1-10 V)
m maximaal bediening van 50 elektronische ballasts (1-10 V)
met extern relais
200 W ventilatoren
350 W convectoren
600 W motoren
Montage
gemonteerd in plaats van een schakelaar
kan worden geregeld met drukknoppen: tot 25 drukknoppen in het omliggende gebied
www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider F-31

gEIeccric



Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
Andere bedieningen en elektronische functies

Bewegingsdetectoren

300 W detector"

2300 W detector"

Kleur 2 modules 2 modules

CIwit MGU3.524.18 MGU3.525.18

MGU3.524.30 MGU3.525.12 Ivoor MGU3.524.25 MGU3.525.25
Aluminium [MGU3.524.30 MGU3.525.30

M Grafiet MGU3.524.12 MGU3.525.12

m instelbare tijd en helderheid

m optioneel schakelen van de belasting die is verbonden met de bedieningsschakelaar met
conventionele extra NG drukknoppen, referenties MGU3.236.xx

Belastingstabel

MGU3.524.XX |MGU3.525.XX
Belasting
300 W 2300 W @] gloeilampen
300 W 2000 W e} @D 230 V AC halogeenlampen
1050 VA o @D_,_@ E;V—halogeenlampen met ballast- of bloktransformator
(niet-torusvormig))
1150 VA o @Dﬂ@ ELV-halogeenlampen met elektronische transformator
2000 VA @ 26 of @ 38 mm TL-buizen
cosg209 | [
500 VA @}: compacte TL-lampen
500 VA LED lampen
@
200 VA @I@ ventilatoren
300 W 2300 W convectoren
cos ¢ 2 0.95
200 VA % contactoren
Montage
parallelle aansluiting: max. 2 detectoren voor een belasting
mogelijkheid om max. 5 drukknoppen in de omgeving te gebruiken

Thermostaten

8 A basisthermostaat(”

8 A resistief / 5 A inductief per week
programmeerbare thermostaat®

Kleur 2 modules 2 modules
MGU3.501.30 MGU3.505.12 Wit MGU3.501.18 MGU3.505.18
Ivoor MGU3.501.25 MGU3.505.25
Aluminium [MGU3.501.30 MGU3.505.30
M Grafiet MGU3.501.12 MGU3.505.12
Wordt gebruikt om de verwarming en de airconditioning te regelen volgens vooraf ingestelde
tijden en temperaturen
(1) Enkel inbouwmontage mogelijk, niet compatibel met opbouwdozen
F-32 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class

Andere bedieningen en elektronische functies

MGU3.535.30

MGU3.541.30

MGU3.546.30

MGU3.545.30

www.schneider-electric.be

Tijdsschakelaar

8 A door indrukken geactiveerde tijdsschakelaar"

Kleur 2 modules
CIwit MGU3.535.18
Ivoor MGU3.535.25
Aluminium |MGU3.535.30
M Grafiet MGU3.535.12

m voor alle soorten belasting
m instelbare tijd (2 s - 12 min.)

m optioneel inschakelen met conventionele drukknop

m inclusief blauw nachtlampje

Wekelijks programmeerbare timer
Wekelijks programmeerbare timer"

=

Kleur 2 modules
Aluminium |MGU3.541.30
M Grafiet MGU3.541.12

m 230 V 1200 W (gloei- en halogeenlamp)

m 1000 VA (halogeen 12 V met elektromagnetische transformator)

m 28 intervallen

Weerstation
Weerstation®

=

=

Kleur 2 modules
Aluminium |MGU3.546.30
M Grafiet MGU3.546.12

m omgevingstemperatuur
m atmosferische druk
m relatieve vochtigheid

Wekker"

I]

=

Kleur 2 modules
Aluminium |MGU3.545.30
M Grafiet MGU3.545.12

m dubbele wekker
m “SNOOZE"-functie
m indicatie van omgevingstemperatuur

(1) Enkel inbouwmontage mogelijk, niet compatibel met opbouwdozen

Life Is On

Schneider
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
Stopcontacten

Stopcontacten

Omschrijving | Referentie
10/16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, steekklemmen, 2 modules

1 wit MGU3.059.18
O ivoor MGU3.059.25

I Aluminium MGU3.059.30

B Grafiet MGU3.059.12

B Rood MGU3.059.03
10/16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, schroefaansluitklemmen, 2 modules

O wit MGU3.039.18
L1 1voor MGU3.039.25

= Aluminium MGU3.039.30

B Grafiet MGU3.039.12

B Rood MGU3.039.03
10/16 A 2P + A, met kinderbeveiliging en spanningsverklikker, schroefaansluitklemmen,

2 modules

O wit MGU3.039.18SL
1 1voor MGU3.039.25SL
M Aluminium MGU3.039.30SL
B Grafiet MGU3.039.12SL

Stopcontacten gemonteerd in een 71 mm bevestigingsframe

Omschrijving

10/16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, steekklemmen, 2 modules

| Referentie

O wit

MGU50.059.18ZS

[ Ivoor

MGU50.059.25ZS

Europese stopcontacten

Omschrijving | Referentie
e

10/16 A 2P, met kinderbeveiliging, schroefaansluitklemmen, 2 modules
1 wit MGU3.033.18
L Ivoor MGU3.033.25

— & Aluminium MGU3.033.30
B Grafiet MGU3.033.12
Alleen voor vervanging in installaties zonder aarding.

Stopcontacten met randaarding

Omschrijving | Referentie
10/16 A 2P + A, met kinderbeveiliging, schroefaansluitklemmen, 2 modules
1 wit MGU3.037.18
1 Ivoor MGU3.037.25
B Aluminium MGU3.037.30
B Grafiet MGU3.037.12

F-34

Lifels ®n | Schneider
LEI
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
Stopcontacten

Dubbele stopcontacten, geleverd met bevestigingsframe en afdekplaat

Omschrijving | Referentie

2P + A, schroefaansluitklemmen, schroefbevestiging.

Montage in één standard inbouwdoos

O wit MGU63.065.18

] Ivoor MGU63.065.25

Kleur van bijhorende afdekplaat Wit Ivoor
Champagne MGUG63.065.824 MGUG63.065.524

M Terracota MGU63.065.851 MGU63.065.551
Gletsjerblauw MGU63.065.854 MGU63.065.554
Mistgrijs MGUG63.065.865 MGUG63.065.565
Zand MGU63.065.867 MGU63.065.567

B Cacao MGU63.065.871 MGU63.065.571

B Granaat MGU63.065.872 MGU63.065.572
Nerts MGUG63.065.874 MGUG63.065.574

M Leisteengrijs MGU63.065.877 MGU63.065.577

Stopcontact voor scheerapparaat met bevestigingsframe

www.schneider-electric.be

Omschrijving | Referentie
Stopcontact voor scheerapparaat 20 VA, schroefaansluiting, 3 modules

1 wit MGU3.064.18
I Aluminium MGU3.064.30

Ingangsspanning: 240 V, uitgangsspanning: 115/240 V, 50 of 60 Hz, enkel voor scheerapparaat

Lifels O®n Scl'émleider

Electric
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class

Data/TV/Audio

RJ45 S-One datastopcontacten

Omschrijving | Referentie
Niet -
Categorie 5, 2 modules afgeschermd  Afgeschermd
L] wit MGU3.411.18 MGU3.413.18
L1 Ivoor MGU3.411.25 MGU3.413.25
I Aluminium MGU3.411.30 MGU3.413.30
B Grafiet MGU3.411.12 MGU3.413.12
Niet -
Categorie 5, 1 module afgeschermd  Afgeschermd
1 wit MGU3.410.18 MGU3.412.18
1 voor MGU3.410.25 MGU3.412.25
I Aluminium MGU3.410.30 MGU3.412.30
B Grafiet MGU3.410.12 MGU3.412.12
Niet -
Categorie 6, 2 modules afgeschermd  Afgeschermd
L1 wit MGU3.415.18 MGU3.417.18
L1 voor MGU3.415.25 MGU3.417.25
I Aluminium MGU3.415.30 MGU3.417.30
B Grafiet MGU3.415.12 MGU3.417.12
Niet -
Categorie 6, 1 module afgeschermd  Afgeschermd
T wit MGU3.414.18 MGU3.416.18
L1 Ivoor MGU3.414.25 MGU3.416.25
I Aluminium MGU3.414.30 MGU3.416.30
B Grafiet MGU3.414.12 MGU3.416.12
Niet -
Categorie 6a, 2 modules afgeschermd  Afgeschermd
L1 wit MGU3.445.18 MGU3.447.18
1 voor MGU3.445.25 MGU3.447.25
I Aluminium MGU3.445.30 MGU3.447.30
B Grafiet MGU3.445.12 MGU3.447.12
Niet -
Categorie 6a, 1 module afgeschermd  Afgeschermd
T wit MGU3.444.18 MGU3.446.18
L1 Ivoor MGU3.444.25 MGU3.446.25
I Aluminium MGU3.444.30 MGU3.446.30
B Grafiet MGU3.444.12 MGU3.446.12

TV-FM-R/TV-SAT - aansluiting

e ——

F-36 Life Is On

Omschrijving Referentie
TV-FM-aansluiting, goedgekeurd Telenet / Internkabel,

afzonderlijke aansluitingen, 2 modules

L wit MGU3.469.18
1 voor MGU3.469.25
I Aluminium MGU3.469.30
B Grafiet MGU3.469.12
m 47-860MHz

R/TV-SAT-aansluiting, afzonderlijke aansluitingen, 2 modules

T wit MGU3.454.18
O ivoor MGU3.454.25
B Aluminium MGU3.454.30
B Grafiet MGU3.454.12

m 10-2400MHz

Schneider

gEIectric

www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class

Data/TV/Audio

TV-FM-R/TV-SAT - aansluiting

Omschrijving | Referentie
—— TV-FM-aansluiting, doorvoer, 2 modules
’ 1 wit MGU3.453.18
l. X ) 0 Ivoor MGU3.453.25
B Aluminium MGU3.453.30
B Grafiet MGU3.453.12
m 47-860MHz

Telefoonaansluiting RJ11

Omschrijving | Referentie
3& e = RJ11 4-contacten, met schroefaansluiting, 2 modules
M O wit MGU3.492.18
| L] Ivoor MGU3.492.25
.!J I Aluminium MGU3.492.30
B Grafiet MGU3.492.12
\____ RJ11 4-contacten, met schroefaansluiting, 1 module
b T wit MGU3.490.18
E [T voor MGU3.490.25
j I Aluminium MGUS3.490.30
B Grafiet MGU3.490.12
Telefoonaansluiting Belgacom
Omschrijving | Referentie
e —
Telefoonaansluiting Belgacom, 2 modules
o" L wit MGU3.498.18
LI T Ivoor MGU3.498.25
I Aluminium MGU3.498.30
B Grafiet MGU3.498.12

Luidsprekeraansluiting

Omschrijving | Referentie
= Stekkerbus voor luidspreker, 2 modules
L wit MGU3.486.18
[T voor MGU3.486.25
I Aluminium MGU3.486.30
B Grafiet MGU3.486.12
Veerklemmen
e Stekkerbus voor luidspreker, 1 module
; T wit MGU3.487.18
| T voor MGU3.487.25
| I Aluminium MGU3.487.30
. B Grafiet MGU3.487.12
Veerklemmen

www.schneider-electric.be

Life Is On
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Schakelmateriaal: Unica Plus

USB-lader

Enkelvoudige USB-stekker

F-38

Omschrijving | Referentie
1 wit MGU3.428.18
1 Ivoor MGU3.428.25
I Aluminium MGU3.428.30
B Grafiet MGU3.428.12

Karakteristieken

Apparaatmontage Verzonken

Connectortype USB 2.0 USB 2.0

[Ue] nominale bedriffsspanning 100...240 V AC 50/60 Hz

Stroomverbruik <01W

Ingangsvermogen 7.5W

Uitgangsspanning 5VDC1A

Materiaal Interne afdekking: PC (polycarbonaat) GF10 FR

Behuizing: PC (polycarbonaat) GF10 FR
Midden-plaat: ABS

Beveiligingstype

Kortsluitbeveiliging

Aantal aansluitingen

2 schroefklemmen

Schroefkoptype

Pozidriv No 1

Capaciteit klemaansluitingen

1.5...2.5 mm? gevlochten
1.5...2.5 mm? flexibel
1.5...2.5 mm? stijf

Draadstriplengte

8 mm

Productcompatibiliteit

Alle apparaten voldoen aan de norm EN 62684

Bevestigingsmodus

Met klauwen
Met schroeven

Hoogte 45 mm
Breedte 22.5mm
Diepte 42 mm
Inbouwdiepte 30.8 mm
Productgewicht 0.03 kg
Omgevings karakteristieken
Bedrijffsomgevingstemperatuur -5..40°C
Opslagomgevingstemperatuur -5...50 °C
Normen 2004/108/EC
EN 60950-1
2006/95/EC
EN 62684

EU-richtlijn 2002/95/EC
WEEE-richtlijn 2002/96/EC
ETSI EN 301 489-4

Elektrische isolatieklasse Klasse Il

Omgevingskenmerk REACH-richtlijn (EG) No 1907/2006
IK-beschermingsgraad K04

IP-beschermingsgraad IP20

Lifels ®n | Schneider
gEIectrlc

www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica Plus
USB-lader

Dubbelvoudige USB-stekker

www.schneider-electric.be

Omschrijving | Referentie
1 wit MGU3.418.18
I voor MGU3.418.25
7 Aluminium MGU3.418.30
B Grafiet MGU3.418.12

Karakteristieken

Apparaatmontage Verzonken

Connectortype USB 2.0 USB 2.0

[Ue] nominale bedriffsspanning 100...240 V AC 50/60 Hz

Stroomverbruik <01W

Ingangsvermogen 7.5W

Uitgangsspanning 5VDC1A

Materiaal Interne afdekking: PC (polycarbonaat) GF10 FR

Behuizing: PC (polycarbonaat) GF10 FR

Midden-plaat: ABS

Beveiligingstype

Kortsluitbeveiliging

Aantal aansluitingen

2 schroefklemmen

Schroefkoptype

Pozidriv No 1

Capaciteit klemaansluitingen

1.5...2.5 mm? gevlochten
1.5...2.5 mm? flexibel
1.5...2.5 mm? stijf

Draadstriplengte

8 mm

Productcompatibiliteit

Alle apparaten voldoen aan de norm EN 62684

Bevestigingsmodus Met klauwen
Met schroeven
Hoogte 71 mm
Breedte 71 mm
Diepte 42 mm
Inbouwdiepte 30.8 mm
Productgewicht 0.088 kg
Omgevings karakteristieken
Bedrijffsomgevingstemperatuur -5..40°C
Opslagomgevingstemperatuur -5...50 °C
Normen 2004/108/EC
EN 60950-1
2006/95/EC
EN 62684

EU-richtlijn 2002/95/EC
WEEE-richtlijn 2002/96/EC
ETSI EN 301 489-4

Elektrische isolatieklasse

Klasse Il

Omgevingskenmerk

REACH-richtlijn No 1907/2006

IK-beschermingsgraad

IKO4

IP-beschermingsgraad

IP20

Life Is On

Schneider
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class

Andere functies

Zoemer en elektronische deurbel

Omschrijving | Referentie
= Zoemer 230 V 50-60Hz, 2 modules
. A 1 wit MGU3.785.18
- L1 tvoor MGU3.785.25
) B Aluminium MGU3.785.30
B Grafiet MGU3.785.12
Met aanpasbare toon
T — Elektronische deurbel 230 V, 2 modules
| E L1 wit MGU3.786.18
N —— [T voor MGU3.786.25
| = B Aluminium MGU3.786.30
B Grafiet MGU3.786.12
5 melodieén

Aansluiting met kabeluitgang

Omschrijving | Referentie
e 16 A, 2 modules
L1 wit MGU3.862.18
[T voor MGU3.862.25
= M Aluminium MGU3.862.30
B Grafiet MGU3.862.12
| 3 x 2.5 mm? aansluitklemmen
m met trekontlasting
e 16 A, 1 module
LT wit MGU3.860.18
[T voor MGU3.860.25
; B Auminium MGUS3.860.30
B Grafiet MGU3.860.12

m 3 x 2.5 mm? aansluitklemmen
m met trekontlasting

Blindplaten

Omschrijving | Referentie
g Blindplaat, 2 modules
1 wit MGU9.866.18
[T voor MGU9.866.25
I Aluminium MGU9.866.30
B Grafiet MGU9.866.12
Blindplaat, 1 module
P LT wit MGU9.865.18
[T voor MGU9.865.25
I Aluminium MGU9.865.30
B Grafiet MGU9.865.12
F-40 Lifels®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class

Wireless

e

MGU86.071.30

MGU3.572.30
MGU3.573.30

MGU3.574.30

www.schneider-electric.be

Zenders

Door een batterij gevoede drukknop
Zender - drukknop

B — ==
+ + +E:___‘:‘::“::\
| e

===

Kleur
CIwit MGU86.071.18
Ivoor MGU86.071.25
Aluminium |MGU86.071.30
M Grafiet MGU86.071.12
m kan draadloze ontvangers sturen voor verlichting en/of rolluiken
m geleverd met een lithiumbatterij, 1 brede tuimelaar, 2 smalle tuimelaars en een set symbolen
m plat bevestigingsframe dat in het product geintegreerd is
Gecombineerde modules
Gecombineerd relais (aan/uit)
Met nulleider
Kleur
CIwit MGU3.572.18
Ivoor MGU3.572.25
Aluminium |MGU3.572.30
M Grafiet MGU3.572.12
m geleverd met 1 brede tuimelaar en 2 smalle tuimelaars en een set symbolen
m draadloze ontvanger en zender in één enkel product
Gecombineerde dimmer
Zonder nulleider
+ 'EE =228
Kleur
Cwit MGU3.573.18
Ivoor MGU3.573.25
Aluminium |MGU3.573.30
M Grafiet MGU3.573.12
m geleverd met 1 brede tuimelaar en 2 smalle tuimelaars en een set symbolen
m draadloze ontvanger en zender in één enkel product
Gecombineerd rolluik
Met nulleider
0 =
Kleur
CIwit MGU3.574.18
Ivoor MGU3.574.25
Aluminium |MGU3.574.30
M Grafiet MGU3.574.12

m geleverd met 1 brede tuimelaar en 2 smalle tuimelaars en een set symbolen
m draadloze ontvanger en zender in €én enkel product

Lifels®n | Schneider F-41
&Electrlc



Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
Wireless

Belastingstabel gecombineerde modules

MGU3.572.XX MGU3.573.XX MGUS3. 574.XX

Verbruikers
2300 W 20-315W @j 230 V AC gloeilampen
2000 W 20-315W : 230 V AC halogeenlampen
500 VA 20-315VA o ®D+@ t230 V12 V ?C halogeenlampen met ferromagnetische transformator (niet-

orusvormig

o @Dﬁ@ 230 V/12 V AC halogeenlampen met elektronische transformator
500 VA 20-270 VA o ®D+@ 230 V/12 V AC halogeenlampen met torusvormige transformator
920 VA I 230 V AC fluorescentiebuizen g 28 of @ 38 mm (48 pF)
880 VA Lampes LED

€
880 VA @}j 230 V AC compacte fluorescentielampen
690 VA 690 W ,:Eu 230 V AC eenfasige buismotoren voor rolluik

T~ (met of zonder eindschakelaars)
Ontvangers

Mobiel stopcontact relais (aan/uit)

Stopcontact met pinaarde

(ot]

Kleur
CIwit CCT1A022
Met één toets voor lokale bediening (schakelaar)

Mobiel stopcontact dimmer
Stopcontact met pinaarde

P
-y
‘ Kleur

CIwit CCT1A023
CCT1A023 Met één toets voor lokale bediening (dimmer)

Belastingstabel voor mobiele stopcontacten

CCT1A022

CCT1A022 CCT1A023
Verbruikers

2300 W 250 W @] 230 V AC gloeilampen
2300 W 250 W == @@II 230 V AC halogeenlampen
1840 VA 250 VA ot (DD+@ 230/12 V AC halogeer_wlampen met ferromagnetische transfor-
mator (niet-torusvormig)
1840 VA 250 VA 230 V/12 V AC halogeenlampen met elektronische
o +
O>D f@ transformator
1840 VA 230 V AC fluorescentiebuizen g 28 of 38 mm
c0s 0209 g B (100 yF)
1840 VA LED lampen
@
1840 VA @3 230 V AC compacte fluorescentielampen

1380 W 250 W 'ﬂ 230 V AC motoren, ventilatoren

F-42 Life Is On Sdérgleidte,r www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class

Wireless

CCT1A000

CCT1A010

CCT1A030

CCT1A031

CCT1A090

MGU0.570.30

www.schneider-electric.be

Afstandsbedieningen

Metalen afstandsbediening
8 toetsen die kunnen worden aangepast

Kleur
W Donkergrijs

CCT1A000

m kan verlichting en/of rolluiken sturen
m 8 toetsen om in eenvoudige modus en scenariomodus te programmeren
m 2 AAA-batterijen en 32 symbolen meegeleverd

Sleutelhanger-handzender
4 toetsen

Kleur
W Donkergrijs

CCT1A010

CIwit

m 4 toetsen om de verlichting en/of de rolluiken te sturen

m gemakkelijk design, zodat het apparaat aan een sleutelhanger kan worden gehangen of in een
zak kan worden gestopt

m Lithium CR2032 batterijen meegeleverd

Aanvullend aanbod

Universele modules
Universele zender

©

CCT1A030

M Grijs

m zet een mechanische drukknop in een draadloze zender om
m 4 RF-kanalen

m geleverd met een lithiumbatterij

m gebruik nooit schakelaars, alleen drukknoppen

Universele ontvanger relais

CCT1A031

m verzonken gemonteerd of in het plafond verborgen
m licht: max. 10 A
m motor: max. 3 A

RF-signaaltester

Il Donkergrijs

—
—] \
— +

CCT1A090

Inhoud kit: 2 testers om de kwaliteit van de RF-signaaloverdracht tussen twee productlocaties
te controleren

Toebehoren
Set van scenariosymbolen

Kleur
T wit MGUO0.570.18
Ivoor MGUO0.570.25
Aluminium  |MGUO0.570.30
M Grafiet MGUO0.570.12

Inhoud set: 2 x koken, 2 x diner, 2 x weinig licht, 2 x veel licht, 2 x thuis, 2 x weggaan thuis, 2 x
TV, 2 X leeg.

F-43
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class

KNX

Drukknoppen

KNX drukknopmodule met blauwe status LED per drukknop. De status LED’s zijn opgesteld achter het symboolvenster dat kan afgenomen
worden. Met geintegreerde buskoppelaar.
Het apparaat wordt via een busaansluitklem verbonden met de buskabel.

Omschrijving Referentie
1-voudige KNX drukknop

1 wit MGU3.530.18
[T voor MGU3.530.25
B Aluminium MGU3.530.30
B Grafiet MGU3.530.12
1-voudige KNX drukknop met geintegreerde IR-ontvanger

LI wit MGU3.532.18
L1 voor MGU3.532.25
B Aluminium MGU3.532.30
B Grafiet MGU3.532.12

De functies die aan de toetsen werden toegekend kunnen met een IR-afstandsbediening worden aangestuurd.

De bediening via een Schneider Electric Distance 2010 IR afstandsbediening MTN570222 is al voorgeprogrammeerd in de
drukknopmodule. Vele andere IR-afstandsbedieningen (bijv. aanwezige afstandsbediening voor TV- of CD-speler) kunnen aan de

KNX drukknopmodule worden aangeleerd.

2-voudige KNX drukknop

LT wit MGU3.531.18
LI voor MGU3.531.25
B Aluminium MGU3.531.30
B Grafiet MGU3.531.12

MGU3.530.xx | MGU3.532.xx | MGU3.531.xx

KNX software functies:

Schakelen n
Omschakelen ™
Dimmen (1-toets- of 2-toetsbediening) ™
Jaloezie of rolluikbediening (1-toets- of 2-toetsbediening) n
Flanktriggering met verzenden van 1-, 2-, 4- of 8-bit telegrammen n
(onderscheid tussen korte/lange druk)

Flanktriggering met verzenden van 2-byte telegrammen (onderscheid 1
tussen korte/lange druk)

8-bit lineaire regelaar (cyclische wijziging van waarde) n
Oproepen/opslaan van sferen ™
Sperfuncties ]

Karakteristieken

Aantal drukknoppen 4
Aantal status LED’s (blauw) 4
Aantal modules (voor inbouwframe) 2

F-44 Life Is On Sclén?ider
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class

KNX

Drukknoppen (vervolg)

MGU3.530.xx | MGU3.532.xx | MGU3.531.xx

www.schneider-electric.be

Toebehoren - Meegeleverd

Busaansluitklem

Set met symbolen. Per tuimelaar: 2 transparante symbolen, 1 symbool
“1”, 1 symbool “0”, 2 symbolen voor dimming, 2 symbolen voor rolluiken,
2 neutrale symbolen

Toebehoren - Optioneel

Inbouwframes Zamak schroef- of klauwbevestiging

] ] |
Afdekplaten Unica Plus en Unica Top ™ ™ ™
IR Afstandsbediening Distance 2010 MTN570222 - n -
Lifels®n | Schneider  F-45
&Electrlc




Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
KNX

Ruimtethermostaat met display

KNX ruimtethermostaat met display en 4 drukknoppen. Twee drukknoppen worden gebruikt om tussen verschillende drempelwaardes te
navigeren en om de bedrijfsmodus te wijzigen. Met de twee andere drukknoppen kan er worden genavigeerd in het menu.

De ruimte-temperatuurregelaar kan gebruikt worden voor verwarming en koeling met traploos instelbare KNX-regelaandrijving of voor de
aansturing van schakel-en verwarmingsactuatoren.

Display met wit verlichte achtergrond voor het weergeven van bijv. tijd, datum, temperatuur en bedrijfsmodus. Menu voor het instellen van
standaard bedriffsmodi, drempelwaardes, werkdagen/vrije dagen (externe triggering), weergavenmodus, tijd, schakeltijden en helderheid van
de display.

Met geintegreerde buskoppelaar.

Het apparaat wordt via een busaansluitklem verbonden met de buskabel.

Omschrijving Referentie

KNX ruimtethermostaat met display

O wit MGU3.534.18
T voor MGU3.534.25
B Aluminium MGU3.534.30
B Grafiet MGU3.534.12

MGU3.534.xx
KNX software functies ruimtethermostaatmodule:
Type regelaar: 2-punts-regeling, continue Pl-regeling, schakelende Pl-regeling (PWM) ™
Uitgang: Continu in bereik 0 tot 100% of schakelend AAN/UIT n

Regelaarmodi:

Verwarmen met één regelaaruitgang | g

Koelen met één regelaaruitgang | g

Verwarmen en koelen met gescheiden regelaaruitgangen

Verwarmen en koelen met één regelaaruitgang

2-traps verwarming met 2 regelaaruitgangen

2-traps koeling met 2 regelaaruitgangen

2-traps verwarming en koeling met 4 regelaaruitgangen

Bedrijfsmodi: comfort, comfortverlenging, stand-by, nachtverlaging, vorst-/hittebeveiliging n

Bedieningen: Wijzigen van drempelwaarden, opslaan van drempelwaarden en bedrijfsmodi bij reset, | g
monitoring van externe temperaturen, extra uitgang met regelwaarde als 1-byte waarde op de PWM.

Extra functies:

Ventielbeschermingsfunctie | g

Toezichtfunctie voor huidige temperatuur | g

KNX software functies drukknoppen:

Selectie uit 1 tot 4 bedrijfsmodi bij 2 van de 4 drukknoppen n

Verplaatsen van drempelwaarden. =

Karakteristieken

Aantal modules (voor inbouwframe)

Toebehoren - Meegeleverd
Busaansluitklem

Toebehoren - Optioneel

Inbouwframes Zamak schroef- of klauwbevestiging n
Afdekplaten Unica Plus en Unica Top ™
F-46 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
KNX

Bewegingsdetector

Bewegingsdetector voor binnenshuis.

Bij detectie van beweging wordt een door de programmering gedefinieerd datatelegram verzonden.
Met geintegreerde buskoppelaar.

Het apparaat wordt via een busaansluitklem verbonden met de buskabel.

=
B

M

www.schneider-electric.be

b
h -

—e

Omschrijving Referentie
KNX bewegingsdetector 180
L1 wit MGU3.533.18
[T Ivoor MGU3.533.25
B Aluminium MGU3.533.30
B Grafiet MGU3.533.12
MGU3.533.xx

KNX software functies

Vijf bewegingsblokken: Per blok kunnen vier functies worden geactiveerd n

Bedrijfsmodi: Normaal, master, slave, monitoring, veiligheidspauze, sperfunctie n

Telegrammen: 1 bit, 1 byte, 2 bytes n

Twee bewegingssensoren: Voor elke sensor kan de gevoeligheid en het bereik apart worden ™

ingesteld

Zelf instellende trappenhuistijd ™

Karakteristieken

Aanbevolen montagehoogte ITmtot2.5m
Detectiehoek 180°
Bereik (bij montagehoogte 2.15 m) +/-9m

Instelling van detectiebereik (Via draaischakelaar of ETS)

in 10 stappen

Aantal bewegingssensoren

2 (sectorgeoriénteerd en
instelbaar via ETS)

Instelbereik lichtsensor

Via draaischakelaar

Via ETS

traploos tussen 10 en
1000 Lux

traploos tussen 10 en
2000 Lux

Instelbereik trappenhuistimer

Via draaischakelaar

in 6 stappen tussen 1 s.
en 8 min.

Via ETS | tussen 1 's. en 255 uur
Aantal modules (voor inbouwframe) 2
EC richtlijnen: laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC en EMC-richtlijn 2004/108/EC ™

Toebehoren - Meegeleverd
Busaansluitklem

Toebehoren - Optioneel

Inbouwframes Zamak schroef- of klauwbevestiging

Afdekplaten Unica Plus en Unica Top

Lifels®n | Schneider
LEI
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
Toebehoren

Bevestigingsframes

Universele bevestigingsframes 71mm

Bevestigingsframe
zonder klauwen

Bevestigingsframe met |Verlengingskit voor
lange vaste klauwen klauwen

@ S

enkel
MGU7.002.GLS

enkel
MGU7.002

Type
zamak

MGU7.892.A

MGU7.002

Bevestigingsframes 57 mm

Bevestigingsframes | Verlengingskit voor

klauwen

S

Bevestigingsframes
zonder klauwen

enkel

MGU7.012 MGU7.012.GLS MGU7.012.GLS MGU7.892.A

3 modules 4 modules
MGU7.103 zamak MGU7.103 MGU7.104 MGU7.106
Beschermkap
=)
(=
Type enkel dubbel
voor MGU7.002, MGU7.002.GLS, voor MGU7.104
ALB45552 MGU7.012, MGU7.012.GLS
Kleur
Groen ALB45552 ALB45554
Dozen
Oppervlaktemontage met inklikbaar bevestigingsframe
Kleur dubbel drievoudig
CIWit MGU87.022.18 MGU87.024.18 MGU87.026.18
———‘——? I voor MGU87.022.25 MGU87.024.25 MGU87.026.25
7 Technisch grijs | MGU87.022.58 MGU87.024.58 MGU87.026.58
*F ¥ @ M Grafietgrijs | MGU87.022.62 MGU87.024.62 MGU87.026.62
ﬂ Inbouw montage Italiaanse inbouw montage
MGU8.624 MGU8.603
2 x4 modules 2 x 6 modules 3 modules
MGU8.624 \ MGU8.626 MGU8.603
F-48 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Schakelmateriaal: Unica Plus - Top - Class
Toebehoren

Vervanglampen

LED voor schakelaars en drukknoppen met lamp 250 V

% Kleur
[ Oranje MGUO0.825.AL MGUO0.822.AL

¢

MGUO0.825.AL MGUO0.825.AZL H Blauw MGUO.825.AZL MGUO.822.AZL
Voor schakelaars en drukknoppen met  |m vanaf november 2011, voor schakelaars en
steekklemmen drukknoppen met schroefklemmen

MGUO.822.AL MGUO.822.AZL LED voor drukknoppen 12 V AC

Kleur
[ Geel MGUO0.823.AM

%

MGUO0.823.AM

Lamp voor kaartschakelaar

MGUO0.824
‘Voor MGU3.283.xx, MGU3.540.xx en MGU3.540.xxCS

Adaptor voor 45 x 45 mechanismen

U0.582

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r F-49
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Schakelmateriaal: Unica Quadro

Omschrijving Referentie
Enkelvoudige afdekplaat, wit MGU2.702.18
Horizontale 71 mm dubbele afdekplaat, wit MGU2.704.18
m— Horizontale 71 mm 3-voudige afdekplaat, wit MGU2.706.18
Horizontale 71 mm 4-voudige afdekplaat, wit MGU2.708.18

Ook beschikbaar in ivoorkleur

Functie

|

1
|
L

Modern en sober design met eenvoudige behuizing in witte en ivoor afwerking.

F-50 Lifels ®n Sciér‘lEleititer www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica Plus
Afdekplaten

De esthetica .
van |Jnica Plus

Afdekplaten

Ivoor .25 Zand .x67 Mistgrijs .x65

Wit .18

Nerts .x74 Gletsjerblauw .x54

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'é'}zleidte_ F-51



Schakelmateriaal: Unica Plus

Afdekplaten

Dubbel horiz.
71 mm

Dubbel vert.
71 mm

Dubbel vert.
57 mm

Drievoudig horiz.

71 mm

Unica Plus Wit
O Wit MGU6.002.18 MGU6.004.18 MGU6.004V.18 MGU6.014V.18 MGU6.006.18
Ivoor - - - - -
Champagne MGU6.002.824 MGUG6.004.824 MGU6.004V.824 MGU6.014V.824 MGU6.006.824
| Terracota MGU6.002.851 MGU6.004.851 MGU6.004V.851 MGU6.014V.851 MGU6.006.851
Gletsjerblauw MGU6.002.854 MGU6.004.854 MGU6.004V.854 MGU6.014V.854 MGU6.006.854
Mistgrijs MGU6.002.865 MGU6.004.865 MGU6.004V.865 MGU6.014V.865 MGU6.006.865
Zand MGU6.002.867 MGU6.004.867 MGU6.004V.867 MGU6.014V.867 MGU6.006.867
| Cacao MGU6.002.871 MGU6.004.871 MGU6.004V.871 MGU6.014V.871 MGU6.006.871
| Granaat MGU6.002.872 MGU6.004.872 MGU6.004V.872 MGU6.014V.872 MGU6.006.872
Nerts MGU6.002.874 MGU6.004.874 MGU6.004V.874 MGU6.014V.874 MGU6.006.874
| Leisteengrijs MGU6.002.877 MGU6.004.877 MGU6.004V.877 MGU6.014V.877 MGU6.006.877
Unica Plus lvoor
| Wit - - - - -
Ivoor MGU6.002.25 MGU6.004.25 MGU6.004V.25 MGU6.014V.25 MGU6.006.25
Champagne MGU6.002.524 MGU6.004.524 MGU6.004V.524 MGU6.014V.524 MGU6.006.524
| Terracota MGU6.002.551 MGU6.004.551 MGU6.004V.551 MGUG6.014V.551 MGU6.006.551
Gletsjerblauw MGU6.002.554 MGU6.004.554 MGU6.004V.554 MGUG6.014V.554 MGUG6.006.554
Mistgrijs MGU6.002.565 MGU6.004.565 MGU6.004V.565 MGU6.014V.565 MGU6.006.565
Zand MGU6.002.567 MGU6.004.567 MGU6.004V.567 MGU6.014V.567 MGU6.006.567
u Cacao MGU6.002.571 MGU6.004.571 MGU6.004V.571 MGU6.014V.571 MGU6.006.571
| Granaat MGU6.002.572 MGU6.004.572 MGU6.004V.572 MGU6.014V.572 MGU6.006.572
Nerts MGU6.002.574 MGU6.004.574 MGU6.004V.574 MGU6.014V.574 MGU6.006.574
| Leisteengrijs MGU6.002.577 MGU6.004.577 MGU6.004V.577 MGUG6.014V.577 MGU6.006.577
Unica Plus
e { —
Blanc Ivoor Champagne Terracota Gletsjerblauw Mistgrijs
F-52 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Schakelmateriaal: Unica Plus

Afdekplaten

Drievoudig

vert. 71 mm

Drievoudig
vert. 57 mm

Viervoudig
71 mm

3 modules

4 modules

6 modules

2x4 modules

2x6 modules

MGU6.006V.18 MGU6.016V.18 MGU6.008.18 MGU4.103.18 MGU4.104.18 MGU4.106.18 MGU48.424.18 MGU48.426.18
MGU6.006V.824 MGU6.016V.824 MGUG6.008.824 MGUG6.103.824 MGU6.104.824 MGUG6.106.824 MGU48.424.824 MGU48.426.824
MGU6.006V.851 MGU6.016V.851 MGU6.008.851 MGU6.103.851 MGU6.104.851 MGU6.106.851 MGU48.424.851 MGU48.426.851
MGU6.006V.854 | MGU6.016V.854 MGU6.008.854 MGU6.103.854 MGU6.104.854 MGU6.106.854 MGU48.424.854 | MGU48.426.854
MGU6.006V.865 | MGU6.016V.865 MGU6.008.865 MGU6.103.865 MGU6.104.865 MGU6.106.865 MGU48.424.865 | MGU48.426.865
MGU6.006V.867 | MGU6.016V.867 MGU6.008.867 MGU6.103.867 MGU6.104.867 MGU6.106.867 MGU48.424.867 MGU48.426.867
MGU6.006V.871 MGU6.016V.871 MGU6.008.871 MGU6.103.871 MGU6.104.871 MGU6.106.871 MGU48.424.871 MGU48.426.871
MGU6.006V.872 MGU6.016V.872 MGU6.008.872 MGU6.103.872 MGU6.104.872 MGU6.106.872 MGU48.424.872 MGU48.426.872
MGU6.006V.874 MGU6.016V.874 MGU6.008.874 MGU6.103.874 MGU6.104.874 MGUG6.106.874 MGU48.424.874 MGU48.426.874
MGU6.006V.877 | MGU6.016V.877 MGU6.008.877 MGU6.103.877 MGU6.104.877 MGU6.106.877 MGU48.424.877 MGU48.426.877
MGU6.006V.25 MGU6.016V.25 MGU6.008.25 MGU4.103.25 MGU4.104.25 MGU4.106.25 MGU48.424.25 MGU48.426.25
MGU6.006V.524 MGU6.016V.524 MGU6.008.524 MGU6.103.524 MGU6.104.524 MGU6.106.524 MGU48.424.524 MGU48.426.524
MGU6.006V.551 MGU6.016V.551 MGUG6.008.551 MGU6.103.551 MGU6.104.551 MGU6.106.551 MGU48.424.551 MGU48.426.551
MGUG6.006V.554 MGU6.016V.554 MGUG6.008.554 MGUG6.103.554 MGUG6.104.554 MGUG6.106.554 MGU48.424.554 MGU48.426.554
MGU6.006V.565 | MGU6.016V.565 MGU6.008.565 MGU6.103.565 MGU6.104.565 MGU6.106.565 MGU48.424.565 | MGU48.426.565
MGU6.006V.567 | MGU6.016V.567 MGU6.008.567 MGU6.103.567 MGU6.104.567 MGU6.106.567 MGU48.424.567 MGU48.426.567
MGU6.006V.571 MGU6.016V.571 MGU6.008.571 MGU6.103.571 MGU6.104.571 MGU6.106.571 MGU48.424.571 MGU48.426.571
MGU6.006V.572 MGU6.016V.572 MGU6.008.572 MGU6.103.572 MGU6.104.572 MGU6.106.572 MGU48.424.572 MGU48.426.572
MGU6.006V.574 MGU6.016V.574 MGU6.008.574 MGU6.103.574 MGU6.104.574 MGU6.106.574 MGU48.424.574 MGU48.426.574
MGU6.006V.577 MGU6.016V.577 MGUG6.008.577 MGU6.103.577 MGU6.104.577 MGU6.106.577 MGU48.424.577 MGU48.426.577
I
. e II
Zand Cacao Granaat Nerts Leisteengrijs
www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider F-53
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Schakelmateriaal: Unica Plus

Afdekplaten

Afdekplaten

Omschrijving

Enkel

Omschrijving

Dubbel horizontaal

Montage met onderlinge hartafstand
-l van 71 mm

Omschrijving

Dubbel verticaal

Montage met onderlinge hartafstand
van 71 mm

Omschrijving

Dubbel verticaal

Montage met onderlinge hartafstand
van 57 mm

F-54 Life Is On Sclér}%igﬁlc’

Referentie
I wit [JIvoor
CIwit MGU6.002.18
[ Ivoor MGU6.002.25
Champagne MGU6.002.824 MGU6.002.524
M Terracotta MGU6.002.851 MGU6.002.551
Gletsjerblauw MGU6.002.854 MGU6.002.554
Mistgrijs MGU6.002.865 MGU6.002.565
Zand MGU6.002.867 MGU6.002.567
M Cacao MGU6.002.871 MGU6.002.571
M Granaat MGU6.002.872 MGU6.002.572
Nerts MGU6.002.874 MGU6.002.574
M Leisteengrijs MGU6.002.877 MGU6.002.577
Referentie
I wit [JIvoor
CIwit MGU6.004.18
[ Ivoor MGU6.004.25
Champagne MGU6.004.824 MGU6.004.524
M Terracotta MGU6.004.851 MGU6.004.551
Gletsjerblauw MGU6.004.854 MGU6.004.554
Mistgrijs MGU6.004.865 MGU6.004.565
Zand MGU6.004.867 MGU6.004.567
M Cacao MGU6.004.871 MGU6.004.571
M Granaat MGU6.004.872 MGU6.004.572
Nerts MGU6.004.874 MGU6.004.574
M Leisteengrijs MGU6.004.877 MGU6.004.577
Referentie
I wit [JIvoor
CIwit MGU6.004V.18
[ Ivoor MGU6.004V.25
Champagne MGU6.004V.824 | MGU6.004V.524
M Terracotta MGU6.004V.851 | MGU6.004V.551
Gletsjerblauw MGU6.004V.854 | MGU6.004V.554
Mistgrijs MGU6.004V.865 | MGU6.004V.565
Zand MGU6.004V.867 | MGU6.004V.567
M Cacao MGU6.004V.871 | MGU6.004V.571
M Granaat MGUG6.004V.872 | MGU6.004V.572
Nerts MGU6.004V.874 | MGU6.004V.574
M Leisteengrijs MGU6.004V.877 | MGU6.004V.577
Referentie
CIwit [JIlvoor
CIwit MGU6.014V.18
[ Ivoor MGU6.014V.25
Champagne MGU6.014V.824 | MGU6.014V.524
M Terracotta MGU6.014V.851 | MGU6.014V.551
Gletsjerblauw MGU6.014V.854 | MGU6.014V.554
Mistgrijs MGU6.014V.865 | MGU6.014V.565
Zand MGU6.014V.867 | MGU6.014V.567
M Cacao MGU6.014V.871 | MGU6.014V.571
M Granaat MGU6.014V.872 | MGU6.014V.572
Nerts MGU6.014V.874 | MGU6.014V.574
M Leisteengrijs MGU6.014V.877 | MGU6.014V.577

www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica Plus

Afdekplaten

Afdekplaten

www.schneider-electric.be

Omschrijving

Drievoudig horizontaal

Montage met onderlinge hartafstand
van 71 mm

Omschrijving

Drievoudig verticaal

Montage met onderlinge hartafstand
van 71 mm

Omschrijving

Drievoudig verticaal

Montage met onderlinge hartafstand
van 57 mm

Omschrijving

Viervoudig horizontaal

Montage met onderlinge hartafstand
van 71 mm

Referentie
CIwit [JIvoor
LI wit MGU6.006.18
[ Ivoor MGU6.006.25
Champagne MGU6.006.824 MGU6.006.524
M Terracotta MGU6.006.851 MGU6.006.551
Gletsjerblauw MGU6.006.854 MGU6.006.554
Mistgrijs MGU6.006.865 MGU6.006.565
Zand MGU6.006.867 MGU6.006.567
M Cacao MGU6.006.871 MGU6.006.571
M Granaat MGU6.006.872 MGU6.006.572
Nerts MGU6.006.874 MGU6.006.574
M Leisteengrijs MGU6.006.877 MGU6.006.577
Referentie
I wit [JIvoor
LI Wit MGU6.006V.18
[ Ivoor MGU6.006V.25
Champagne MGUG6.006V.824 MGUG6.006V.524
M Terracotta MGU6.006V.851 MGU6.006V.551
Gletsjerblauw MGU6.006V.854 MGUG6.006V.554
Mistgrijs MGU6.006V.865 MGU6.006V.565
Zand MGU6.006V.867 MGU6.006V.567
M Cacao MGU6.006V.871 MGU6.006V.571
M Granaat MGU6.006V.872 MGU6.006V.572
Nerts MGU6.006V.874 MGU6.006V.574
M Leisteengrijs MGU6.006V.877 MGUG6.006V.577
Referentie
I wit [T Ivoor
CTwit MGU6.016V.18
[ Ivoor MGU6.016V.25
Champagne MGU6.016V.824 MGU6.016V.524
M Terracotta MGU6.016V.851 MGU6.016V.551
Gletsjerblauw MGU6.016V.854 MGU6.016V.554
Mistgrijs MGU6.016V.865 MGU6.016V.565
Zand MGU6.016V.867 MGU6.016V.567
M Cacao MGU6.016V.871 MGU6.016V.571
M Granaat MGU6.016V.872 MGU6.016V.572
Nerts MGU6.016V.874 MGU6.016V.574
M Leisteengrijs MGU6.016V.877 MGU6.016V.577
Referentie
CIwit [T lvoor
LI wit MGU6.008.18
[ Ivoor MGU6.008.25
Champagne MGU6.008.824 MGU6.008.524
M Terracotta MGU6.008.851 MGU6.008.551
Gletsjerblauw MGU6.008.854 MGU6.008.554
Mistgrijs MGU6.008.865 MGU6.008.565
Zand MGU6.008.867 MGU6.008.567
M Cacao MGU6.008.871 MGU6.008.571
M Granaat MGU6.008.872 MGU6.008.572
Nerts MGU6.008.874 MGU6.008.574
M Leisteengrijs MGU6.008.877 MGU6.008.577
Lifels®n | Schneider  F-55
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Schakelmateriaal: Unica Plus
Afdekplaten

Afdekplaten

F-56

Life Is On

Omschrijving

3 modules Italiaans formaat

Te gebruiken met inbouwdoos
referentie MGU8.603

Omschrijving

4 modules lItaliaans formaat

Te gebruiken met inbouwdoos
referentie MGU8.604

Omschrijving

6 modules Italiaans formaat

Schneider

Referentie
CIwit [T lvoor
LI wit MGU4.103.18
[JIvoor MGU4.103.25
Champagne MGU6.103.824 MGU6.103.524

M Terracotta

MGU6.103.851

MGU6.103.551

Gletsjerblauw

MGU6.103.854

MGU6.103.554

Mistgrijs

MGU6.103.865

MGU6.103.565

Zand

MGU6.103.867

MGU6.103.567

M Cacao

MGU6.103.871

MGU6.103.571

M Granaat

MGU6.103.872

MGU6.103.572

Nerts

MGU6.103.874

MGU6.103.574

M Leisteengrijs

MGU6.103.877

MGU6.103.577

Referentie
CIwit [JIvoor
LI wit MGU4.104.18
[JIvoor MGU4.104.25
Champagne MGU6.104.824 MGU6.104.524

M Terracotta

MGU6.104.851

MGU6.104.551

Gletsjerblauw

MGU6.104.854

MGU6.104.554

Mistgrijs

MGUG6.104.865

MGUG6.104.565

Zand

MGU6.104.867

MGU6.104.567

M Cacao

MGU6.104.871

MGU6.104.571

M Granaat

MGUG6.104.872

MGUG6.104.572

Nerts

MGU6.104.874

MGU6.104.574

M Leisteengrijs

MGU6.104.877

MGU6.104.577

Referentie
I wit [T Ivoor
CIwit MGU4.106.18
[ Ivoor MGU4.106.25
Champagne MGU6.106.824 MGU6.106.524

M Terracotta

MGU6.106.851

MGU6.106.551

Gletsjerblauw

MGU6.106.854

MGU6.106.554

Mistgrijs

MGU6.106.865

MGU6.106.565

Zand

MGU6.106.867

MGU6.106.567

M Cacao

MGU6.106.871

MGU6.106.571

M Granaat

MGU6.106.872

MGU6.106.572

Nerts

MGU6.106.874

MGU6.106.574

M Leisteengrijs

MGU6.106.877

MGU6.106.577

www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica Plus

Afdekplaten

Afdekplaten voor centrale bedieningen

www.schneider-electric.be

Omschrijving

2 x 4 modules
(met bevestigingsframe)

Te gebruiken met inbouwdoos
referentie MGU8.624

Omschrijving

2 x 6 modules
(met bevestigingsframe)

Te gebruiken met inbouwdoos
referentie MGU8.626

Referentie
CIwit [T Ivoor
LI wit MGU48.424.18
[JIvoor MGU48.424.25
Champagne MGU48.424.824 MGU48.424.524
M Terracotta MGU48.424.851 MGU48.424.551
Gletsjerblauw MGU48.424.854 MGU48.424.554
Mistgrijs MGU48.424.865 MGU48.424.565
Zand MGU48.424.867 MGU48.424.567
M Cacao MGU48.424.871 MGU48.424.571
M Granaat MGU48.424.872 MGU48.424.572
Nerts MGU48.424.874 MGU48.424.574
M Leisteengrijs MGU48.424.877 | MGU48.424.577
Referentie
Wit [T Ivoor
LT wit MGU48.426.18
[ Ivoor MGU48.426.25
Champagne MGU48.426.824 MGU48.426.524
M Terracotta MGU48.426.851 MGU48.426.551
Gletsjerblauw MGU48.426.854 MGU48.426.554
Mistgrijs MGU48.426.865 MGU48.426.565
Zand MGU48.426.867 MGU48.426.567
M Cacao MGU48.426.871 MGU48.426.571
M Granaat MGU48.426.872 MGU48.426.572
Nerts MGU48.426.874 MGU48.426.574
M Leisteengrijs MGUA48.426.877 MGU48.426.577

Lifels®n | Schneider
gEIeccrlc
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Schakelmateriaal: Unica Top
Afdekplaten

Unica Top

esthetische eigenschappen

Afdekplaten
Met aluminium inzetkader

F-58 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica Top
Afdekplaten

Unica Top

esthetische eigenschappen

Afdekplaten
Met grafiet inzetkader

Hout
Kerselaar .2M2 Wengé .2M3 Tabak .2M4

Metaal / Kleur

end chroom .210 Mat chroom .238 Mat nikkel .239 Metaalgrijs .297
Onyx koper .296 Wit .292 Rhodium zwart.293
www.schneider-electric.be Life Is On Schnelder F-59
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Schakelmateriaal: Unica Top

Afdekplaten

Dubbel horiz.
71 mm

Dubbel vert.
71 mm

Dubbel vert.
57 mm

Drievoudig horiz.

71 mm

I i [| ! J [ e
Unica Top Aluminium
Kerselaar MGU66.002.0M2 MGU66.004.0M2 MGU66.004V.0M2 MGU66.014V.0M2 MGU66.006.0M2
B wengé MGU66.002.0M3 MGU66.004.0M3 MGU66.004V.0M3 MGU66.014V.0M3 MGU66.006.0M3
Tabak MGU66.002.0M4 MGU66.004.0M4 MGU66.004V.0M4 MGU66.014V.0M4 MGU66.006.0M4
Lichtchroom MGU66.002.010 MGU66.004.010 MGU66.004V.010 MGU66.014V.010 MGU66.006.010
Mat chroom MGU66.002.038 MGU66.004.038 MGU66.004V.038 MGU66.014V.038 MGU66.006.038
Mat nikkel MGU66.002.039 MGU66.004.039 MGU66.004V.039 MGU66.014V.039 MGU66.006.039
O wit MGU66.002.092 MGU66.004.092 MGU66.004V.092 MGU66.014V.092 MGU66.006.092
B Rhodium zwart MGU66.002.093 MGU66.004.093 MGU66.004V.093 MGU66.014V.093 MGU66.006.093
B Onyx koper MGU66.002.096 MGU66.004.096 MGU66.004V.096 MGU66.014V.096 MGU66.006.096
B Metaalgrijs MGU66.002.097 MGU66.004.097 MGU66.004V.097 MGU66.014V.097 MGU66.006.097
Unica Top Grafiet
Kerselaar MGU66.002.2M2 MGU66.004.2M2 MGU66.004V.2M2 MGU66.014V.2M2 MGU66.006.2M2
B wengé MGU66.002.2M3 MGU66.004.2M3 MGU66.004V.2M3 MGU66.014V.2M3 MGU66.006.2M3
Tabak MGU66.002.2M4 MGU66.004.2M4 MGU66.004V.2M4 MGU66.014V.2M4 MGU66.006.2M4
Lichtchroom MGU66.002.210 MGU66.004.210 MGU66.004V.210 MGU66.014V.210 MGU66.006.210
Mat chroom MGU66.002.238 MGU66.004.238 MGU66.004V.238 MGU66.014V.238 MGU66.006.238
Mat nikkel MGU66.002.239 MGU66.004.239 MGU66.004V.239 MGU66.014V.239 MGU66.006.239
O wit MGU66.002.292 MGU66.004.292 MGU66.004V.292 MGU66.014V.292 MGU66.006.292
B Rhodium zwart MGU66.002.293 MGU66.004.293 MGU66.004V.293 MGU66.014V.293 MGU66.006.293
B Onyx koper MGU66.002.296 MGU66.004.296 MGU66.004V.296 MGU66.014V.296 MGU66.006.296
B Metaalgrijs MGU66.002.297 MGU66.004.297 MGU66.004V.297 MGU66.014V.297 MGU66.006.297
Unica Top Aluminium
Kerselaar Wengé Tabak Licht chroom Mat chroom
Unica Top Grafiet
Kerselaar Wengé Tabak Licht chroom Mat chroom
F-60 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Schakelmateriaal: Unica Top
Afdekplaten

Drievoudig vert.

71 mm

Drievoudig
vert. 57 mm

Viervoudig

o

3 modules

4 modules

fed

6 modules

[

2x4 modules

2x6 modules

MGU66.006V.0M2 | MGU66.016V.0M2 | MGU66.008.0M2 | MGU66.103.0M2 | MGU66.104.0M2 | MGU66.106.0M2 - -
MGU66.006V.0M3 | MGU66.016V.0M3 | MGU66.008.0M3 | MGU66.103.0M3 | MGU66.104.0M3 | MGU66.106.0M3 - -
MGU66.006V.0M4 | MGU66.016V.0M4 | MGU66.008.0M4 | MGU66.103.0M4 | MGU66.104.0M4 | MGU66.106.0M4 - -
MGU66.006V.010 | MGU66.016V.010 | MGU66.008.010 | MGU66.103.010 | MGU66.104.010 MGU66.106.010 MGU49.424.010 | MGU49.426.010
MGU66.006V.038 | MGU66.016V.038 | MGU66.008.038 | MGU66.103.038 | MGUG66.104.038 MGU66.106.038 MGU49.424.038 | MGU49.426.038
MGU66.006V.039 | MGU66.016V.039 | MGU66.008.039 | MGU66.103.039 | MGUG66.104.039 MGU66.106.039 MGU49.424.039 | MGU49.426.039
MGU66.006V.092 | MGU66.016V.092 | MGU66.008.092 | MGU66.103.092 | MGUG66.104.092 MGU66.106.092 - -
MGU66.006V.093 | MGU66.016V.093 | MGU66.008.093 | MGU66.103.093 | MGU66.104.093 MGU66.106.093 - -
MGU66.006V.096 | MGU66.016V.096 | MGU66.008.096 | MGU66.103.096 | MGU66.104.096 MGU66.106.096 - -
MGU66.006V.097 | MGU66.016V.097 | MGU66.008.097 | MGU66.103.097 | MGU66.104.097 MGU66.106.097 - -
MGU66.006V.2M2 | MGU66.016V.2M2 | MGU66.008.2M2 | MGU66.103.2M2 | MGU66.104.2M2 | MGU66.106.2M2 - -
MGU66.006V.2M3 | MGU66.016V.2M3 | MGU66.008.2M3 | MGU66.103.2M3 | MGU66.104.2M3 | MGU66.106.2M3 - -
MGU66.006V.2M4 | MGU66.016V.2M4 | MGU66.008.2M4 | MGU66.103.2M4 | MGU66.104.2M4 | MGU66.106.2M4 - -
MGU66.006V.210 | MGU66.016V.210 | MGU66.008.210 | MGU66.103.210 | MGU66.104.210 MGU66.106.210 | MGU49.424.210 | MGU49.426.210
MGU66.006V.238 | MGU66.016V.238 | MGU66.008.238 | MGU66.103.238 | MGU66.104.238 MGU66.106.238 | MGU49.424.238 | MGU49.426.238
MGU66.006V.239 | MGU66.016V.239 | MGU66.008.239 | MGU66.103.239 | MGU66.104.239 MGU66.106.239 MGU49.424.239 | MGU49.426.239
MGU66.006V.292 | MGU66.016V.292 | MGU66.008.292 | MGU66.103.292 | MGU66.104.292 MGU66.106.292 - -
MGU66.006V.293 | MGU66.016V.293 | MGU66.008.293 | MGU66.103.293 | MGU66.104.293 MGU66.106.293 - -
MGU66.006V.296 | MGU66.016V.296 | MGU66.008.296 | MGU66.103.296 | MGU66.104.296 MGU66.106296 - -
MGU66.006V.297 | MGU66.016V.297 | MGU66.008.297 | MGU66.103.297 | MGU66.104.297 MGU66.106.297 - -

Mat nikkel Wit Rhodium zwart Onyx koper Metaalgrijs

Mat nikkel Wit Rhodium zwart Onyx koper Metaalgrijs

www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider F-61
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Schakelmateriaal: Unica Top
Afdekplaten

Afdekplaten

Omschrijving Referentie
= Aluminium W Grafiet
Enkel Kerselaar MGU66.002.0M2 | MGU66.002.2M2
M Wengé MGU66.002.0M3 MGU66.002.2M3
[ Tabak MGU66.002.0M4 | MGU66.002.2M4
Lichtchroom MGU66.002.010 MGU66.002.210
Mat chroom MGU66.002.038 MGU66.002.238
Mat nikkel MGU66.002.039 MGU66.002.239
CIwit MGU66.002.092 MGU66.002.292
M Rhodium Zwart MGU66.002.093 MGU66.002.293
[ Onyx koper MGU66.002.096 MGU66.002.296
W Metaalgrijs MGU66.002.097 MGU66.002.297
Omschrijving Referentie
: = = Aluminium B Grafiet
Dubbel horizontaal Kerselaar MGU66.004.0M2 MGU66.004.2M2
Montage met onderlinge hartafstand M Wengé MGU66.004.0M3 MGU66.004.2M3
=— van 71 mm [ Tabak MGU66.004.0M4 | MGU66.004.2M4
) Lichtchroom MGU66.004.010 MGU66.004.210
Mat chroom MGU66.004.038 MGU66.004.238
Mat nikkel MGU66.004.039 MGU66.004.239
I wit MGU66.004.092 MGU66.004.292
M Rhodium Zwart MGU66.004.093 MGU66.004.293
[ Onyx koper MGU66.004.096 MGU66.004.296
H Metaalgrijs MGU66.004.097 MGU66.004.297
F Omschrijving Referentie
= Aluminium W Grafiet
Dubbel verticaal Kerselaar MGU66.004V.0M2 | MGU66.004V.2M2
Montage met onderlinge hartafstand M Wengé MGU66.004V.0M3 | MGU66.004V.2M3
van 71 mm [ Tabak MGU66.004V.0M4 | MGU66.004V.2M4
Lichtchroom MGU66.004V.010 MGU66.004V.210
Mat chroom MGU66.004V.038 | MGU66.004V.238
Mat nikkel MGU66.004V.039 MGU66.004V.239
CIwit MGU66.004V.092 MGU66.004V.292
H Rhodium Zwart MGU66.004V.093 | MGU66.004V.293
[ Onyx koper MGU66.004V.096 MGU66.004V.296
W Metaalgrijs MGU66.004V.097 MGU66.004V.297
—— Omschrijving Referentie
. = Aluminium B Grafiet
Dubbel verticaal Kerselaar MGU66.014V.0M2 | MGUG6.014V.2M2
Montage met onderlinge hartafstand M Wengé MGU66.014V.0M3 | MGU66.014V.2M3
van 57 mm 7 Tabak MGU66.014V.0M4 | MGU66.014V.2M4
Lichtchroom MGU66.014V.010 | MGU66.014V.210
Mat chroom MGU66.014V.038 | MGU66.014V.238
Mat nikkel MGU66.014V.039 | MGU66.014V.239
CIwit MGU66.014V.092 | MGU66.014V.292
B Rhodium Zwart MGU66.014V.093 | MGU66.014V.293
[ Onyx koper MGU66.014V.096 | MGU66.014V.296
B Metaalgrijs MGU66.014V.097 | MGU66.014V.297

F-62 Lifels ®n ch'}iicdtﬁt

www.schneider-electric.be



Schakelmateriaal: Unica Top

Afdekplaten

Afdekplaten

Omschrijving

Drievoudig horizontaal

Montage met onderlinge hartafstand

van 71 mm

Omschrijving

Drievoudig verticaal

Montage met onderlinge hartafstand

van 71 mm

Omschrijving

Drievoudig verticaal

Montage met onderlinge hartafstand

van 57 mm

Omschrijving

Viervoudig horizontaal

Montage met onderlinge hartafstand

van 71 mm

www.schneider-electric.be

Referentie
Aluminium M Grafiet
Kerselaar MGU66.006.0M2 MGU66.006.2M2
M Wengé MGU66.006.0M3 MGU66.006.2M3
Tabak MGU66.006.0M4 MGU66.006.2M4
Lichtchroom MGU66.006.010 MGU66.006.210
Mat chroom MGU66.006.038 MGU66.006.238
Mat nikkel MGU66.006.039 MGU66.006.239
I wit MGU66.006.092 MGU66.006.292
M Rhodium Zwart MGU66.006.093 MGU66.006.293
[ Onyx koper MGU66.006.096 MGU66.006.296
W Metaalgrijs MGU66.006.097 MGU66.006.297
Referentie
Aluminium M Grafiet
Kerselaar MGU66.006V.0M2 | MGU66.006V.2M2
M Wengé MGU66.006V.0M3 | MGU66.006V.2M3
Tabak MGU66.006V.0M4 | MGU66.006V.2M4
Lichtchroom MGU66.006V.010 MGU66.006V.210
Mat chroom MGU66.006V.038 | MGU66.006V.238
Mat nikkel MGU66.006V.039 | MGU66.006V.239
I wit MGU66.006V.092 | MGU66.006V.292
M Rhodium Zwart MGU66.006V.093 | MGU66.006V.293
[ Onyx koper MGU66.006V.096 | MGU66.006V.296
B Metaalgrijs MGU66.006V.097 | MGU66.006V.297
Referentie
Aluminium M Grafiet
Kerselaar MGU66.016V.0M2 | MGU66.016V.2M2
M Wengé MGU66.016V.0M3 | MGU66.016V.2M3
Tabak MGU66.016V.0M4 | MGU66.016V.2M4
Lichtchroom MGU66.016V.010 | MGU66.016V.210
Mat chroom MGU66.016V.038 | MGU66.016V.238
Mat nikkel MGU66.016V.039 | MGU66.016V.239
I wit MGU66.016V.092 | MGU66.016V.292
M Rhodium Zwart MGU66.016V.093 | MGU66.016V.293
[ Onyx koper MGU66.016V.096 | MGU66.016V.296
W Metaalgrijs MGU66.016V.097 | MGU66.016V.297
Referentie
Aluminium W Grafiet
Kerselaar MGU66.008.0M2 MGU66.008.2M2
M Wengeé MGU66.008.0M3 MGU66.008.2M3
Tabak MGU66.008.0M4 MGU66.008.2M4
Lichtchroom MGU66.008.010 MGU66.008.210
Mat chroom MGU66.008.038 MGU66.008.238
Mat nikkel MGU66.008.039 MGU66.008.239
CIwit MGU66.008.092 MGU66.008.292
M Rhodium Zwart MGU66.008.093 MGU66.008.293
[ Onyx koper MGU66.008.096 MGU66.008.296
W Metaalgrijs MGU66.008.097 MGU66.008.297

Lifels ®n | Schneider F-63
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Schakelmateriaal: Unica Top

Afdekplaten

Afdekplaten

Omschrijving

3 modules Italiaans formaat

Te gebruiken met inbouwdoos
referentie MGU8.603

Omschrijving

4 modules Italiaans formaat

Te gebruiken met inbouwdoos
referentie MGU8.604

Omschrijving

6 modules Italiaans formaat

Afdekplaten voor centrale bedieningen

Referentie
Aluminium W Grafiet
Kerselaar MGU66.103.0M2 | MGU66.103.2M2
M Wenge MGU66.103.0M3 | MGU66.103.2M3
Tabak MGU66.103.0M4 | MGU66.103.2M4
Lichtchroom MGU66.103.010 MGU66.103.210
Mat chroom MGU66.103.038 MGU66.103.238
Mat nikkel MGU66.103.039 MGU66.103.239
I wit MGU66.103.092 MGU66.103.292
M Rhodium Zwart MGU66.103.093 MGU66.103.293
[ Onyx koper MGU66.103.096 MGU66.103.296

W Metaalgrijs MGU66.103.097 MGU66.103.297
Referentie
Aluminium W Grafiet
Kerselaar MGU66.104.0M2 | MGU66.104.2M2
M Wengé MGU66.104.0M3 | MGU66.104.2M3
Tabak MGU66.104.0M4 | MGU66.104.2M4
Lichtchroom MGU66.104.010 MGU66.104.210
Mat chroom MGU66.104.038 MGU66.104.238
Mat nikkel MGU66.104.039 MGU66.104.239
CIwit MGU66.104.092 MGU66.104.292
W Rhodium Zwart MGU66.104.093 MGU66.104.293
[ Onyx koper MGU66.104.096 MGU66.104.296
M Metaalgrijs MGU66.104.097 MGU66.104.297
Referentie
Aluminium W Grafiet
Kerselaar MGU66.106.0M2 | MGU66.106.2M2
W Wengé MGU66.106.0M3 | MGU66.106.2M3
Tabak MGU66.106.0M4 | MGU66.106.2M4

Lichtchroom

MGU66.106.010

MGUG66.106.210

Mat chroom

MGU66.106.038

MGU66.106.238

Mat nikkel

MGU66.106.039

MGU66.106.239

CIwit

MGU66.106.092

MGUG66.106.292

B Rhodium Zwart

MGU66.106.093

MGU66.106.293

[ Onyx koper

MGU66.106.096

MGU66.106.296

W Metaalgrijs

MGU66.106.097

MGUG66.106.297

Omschrijving
2 X 4 modules
(met bevestigingsframe)

Te gebruiken met inbouwdoos
referentie MGU8.624

Omschrijving
2 X 6 modules
(met bevestigingsframe)

Te gebruiken met inbouwdoos
referentie MGU8.626

F-64 Lifels ®n ch'}ﬁicdtﬁt

Referentie
Aluminium W Grafiet
Lichtchroom MGU49.424.010 MGU49.424.210
Mat chroom MGU49.424.038 MGU49.424.238
Mat nikkel MGU49.424.039 MGU49.424.239
Referentie
Aluminium W Grafiet
Lichtchroom MGU49.426.010 MGU49.426.210
Mat chroom MGU49.426.038 MGU49.426.238
Mat nikkel MGU49.426.039 MGU49.426.239

www.schneider-electric.be







Schakelmateriaal: Unica Class
Afdekplaten

De Unica Class collectie

Unica Class Leisteen

Leisteen*
MGU68.002.721

Unica Class Metaal

Ice Aluminium
MGU68.002.7A1

Unica Class Glas

Wit Glas
MGU68.002.7C2

Unica Class Leder

Sahara Leder*
MGU68.002.7P1

Apple Aluminium
MGU68.002.7A2

Grijs Glas Zwart Glas
MGU68.002.7C3 MGU68.002.7C1

Truffel Leder®
MGU68.002.7P2

* De Unica Class afdekplaten zijn vervaardigd van natuurlijke materialen. Voor de afwerking

leisteen en leder is het natuurlijke karakter gerespecteerd gebleven. Deze verschillen maken

van elke afdekplaat een uniek exemplaar.

F-66 Lifels ®n Sclér}%igﬁr

www.schneider-electric.be




Schakelmateriaal: Unica Class
Afdekplaten

Kleur
MGU68.002.7C2 Zwart Glas MGU68.002.7C1
Wit Glas MGU68.002.7C2
Grijs Glas MGU68.002.7C3
Ice Aluminium MGU68.002.7A1
Apple Aluminium MGUG68.002.7A2
M Leisteen MGU68.002.7Z1
M Sahara Leder MGU68.002.7P1
M Truffel Leder MGU68.002.7P2

Dubbel horizontaal of verticaal

Kleur
MGU68.004.7C2 Zwart Glas MGU68.004.7C1
Wit Glas MGU68.004.7C2
Grijs Glas MGU68.004.7C3
Ice Aluminium MGU68.004.7A1
Apple Aluminium MGU68.004.7A2
M Leisteen MGU68.004.7Z1
M Sahara Leder MGU68.004.7P1
W Truffel Leder MGU68.004.7P2

Drievoudig horizontaal of verticaal

Kleur
MGU68.006.7C2 Zwart Glas MGU68.006.7C1
Wit Glas MGU68.006.7C2
Grijs Glas MGU68.006.7C3
Ice Aluminium MGU68.006.7A1
Apple Aluminium MGU68.006.7A2
M Leisteen MGU68.006.7Z1
M Sahara Leder MGU68.006.7P1
M Truffel Leder MGU68.006.7P2

Viervoudig horizontaal of verticaal

Kleur
MGU68.008.7C2 Zwart Glas MGU68.008.7C1
Wit Glas MGU68.008.7C2
Grijs Glas MGU68.008.7C3
Ice Aluminium MGU68.008.7A1
Apple Aluminium MGU68.008.7A2
M Leisteen MGU68.008.7Z1
M Sahara Leder MGU68.008.7P1
M Truffel Leder MGU68.008.7P2

www.schneider-electric.be
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ARGUS bewegingsmelders

Niemand komt nog
ongemerkt voorbij

ARGUS bewegingsmelders

ARGUS bewegingsmelders voor opbouwmontage
bieden heel wat voordelen. Ze zorgen niet alleen voor
voldoende verlichting in een omgeving waar er geen
lichtschakelaar in de buurt is, maar ze zetten ook
ongewenste gasten in de schijnwerpers — of ze het
willen of niet.

De geavanceerde techniek voor detectiehoeken van
70 tot 360 graden en de eenvoudige montage maken
ARGUS bewegingsmelders voor opbouwmontage
onontbeerlijk voor algemene bewaking. Ze zijn
bovendien ideaal voor voorgevels van woningen,
opslagruimtes, gangen, ondergrondse garages,
ingangen en trappenhuizen, om maar een paar
voorbeelden te geven.

ARGUS bewegingsmelders: de passende oplossing voor elke toepassing

ARGUS 110 Basic/ ARGUS 360 Standard
ARGUS 220 Basic:
Met deze basismodellen
krijgt u waar voor uw
geld
Mg
ARGUS 300:
Bewaakt twee
ARGUS 220 Advanced: voorgevels tegelijkertijd

Met extra gevoelig-
heidsinstelling

ARGUS 220 Afstandbedienbaar ARGUS 360:
Voor plafondmontage
ARGUS 220 voor 12 V binnen- en buitenhuis
Ny
G-2 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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ARGUS bewegingsmelders

Voordelen in een oogopslag

ARGUS bewegingsmelders zijn niet alleen oplossingen
met innovatieve technologie voor intelligente gebouwen
— ze bieden bewezen voordelen tot in het kleinste detail.
Hier volgen de belangrijkste voordelen van ARGUS
bewegingsmelders:

i[5

[ ¢

Een grotere aansluit- Connectoren tussen de Wandafstandshouders De speciale lens met een
ruimte garandeert melder en de aansluit- maken perfecte hoge resolutie met drie
voldoende plaats voor kast maken de montage installatie op ongelijke niveaus met groot bereik
een snelle bedrading. bijzonder eenvoudig. wanden of bij kabel- en 448 schakel-

Vier doorlus kabel- invoer van bovenaf segmenten (ARGUS 220)
invoeren zorgen voor een mogelijk. zorgt voor een perfecte
comfortabele installatie. detectiekwaliteit.

2 Y

De universeel instelbare Insteekbare segmenten Dankzij de speciale Geintegreerde rug-
kogellens maakt wand- of maken het mogelijk onderkruipbeveiliging ruimtebewaking schakelt
plafondmontage mogelijk, aparte gebieden af te maken indringers die op het licht aan, zelfs voor
zonder dat het uitzicht schermen, zonder dat het handen en voeten kruipen uw klanten het gebouw
van de melder moet uiterlijk van de melder geen kans. verlaten.
worden aangepast. verandert.
www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider G-3
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ARGUS bewegingsmelders
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A = 360° radius 4 m
B=110°9mx18m
C=110°12mx24m

G-4 Lifels ®n | Schneider
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ARGUS 110 Basic

Functie

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis. 110° oppervlaktebewaking voor

kleinere voorgevels en delen van het huis.

m 360° zone over een korte afstand, met een radius van ongeveer 4 m

m erg eenvoudig te installeren dankzij ruime aansluitruimte en plug-in
aansluitsysteem

m doorlussen is mogelijk

m geintegreerde LED functieweergave voor aanpassingen ter plaatse

m potentiometers voor afstelling zijn beschermd onder de eenvoudig
toegankelijke afdekplaat

m geen extra toebehoren nodig voor installatie op wanden en plafonds

m kan worden gemonteerd op binnen-/buitenhoeken en buizen met
installatiebeugel, referentie MTN565291 (blz. G-6)

m het detectiegebied kan worden aangepast aan lokale omstandigheden met
behulp van de kogellens die horizontaal, verticaal en axiaal kan worden ingesteld

m het ontwerp is onafhankelijk van de positie van de sensorkop

m mogelijkheid om individuele lensgebieden af te schermen

Onder de afdekplaat zitten potentiometers om de helderheid en de tijdsduur in

te stellen.

Referentie
Argus 110 basic | Wit | MTN565119

Karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken

Netspanning AC 230V, + 10 %, 50 Hz

Gloeilampen AC 230V, 2000 W max.

Halogeenlampen AC 230V, 1200 W max.

Fluo-lampen AC 230V, 1200 W ongecompenseerd

Capacitieve last max. 35 pF

Max. schakelstroom 16 A, AC 230V, cos o =1

Detectiehoek 110°

Bereik max. 12 m

Aantal niveaus 7

Aantal zones 92 met 368 schakelsegmenten

Lichtsensor instelbaar van 3-1000 lux

Schakeltijden 1 sec. tot ca. 8 min. in 6 niveaus

Nulleider vereist

Werkingstemperatuur -15...+40 °C

Mogelijk om de sensorkop in te wandmontage: 9° omhoog, 24° omlaag,

stellen voor 12° links/rechts, + 12° axiaal
plafondmontage: 4° omhoog, 29° omlaag,
25° links/rechts, + 8,5° axiaal

EG-richtlijnen richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn
EMC 89/336/EEG

Beschermingsklasse IP 55

Toebehoren

Montagebeugel, referentie MTN565291 (blz. G-6)
Condensator, referentie MTN542895 (blz. G-9)
Inhoud
Met afdekplaat en segmenten om de detectiezone af te schermen, schroeven en pluggen

www.schneider-electric.be



ARGUS bewegingsmelders
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ARGUS 220 Basic
Functie

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis. 220° oppervlaktebewaking voor

grote voorgevels en delen van het huis.

m 360° zone over een korte afstand, met een radius van ongeveer 4 m

m erg eenvoudig te installeren dankzij ruime aansluitruimte en plug-in
aansluitsysteem

m doorlussen is mogelijk

m geintegreerde LED functieweergave voor aanpassingen ter plaatse

m potentiometers voor afstelling zijn beschermd onder de eenvoudig
toegankelijke afdekplaat

B geen extra toebehoren nodig voor installatie op wanden en plafonds

m kan worden gemonteerd op binnen-/buitenhoeken en buizen met
installatiebeugel, referentie MTN565291 (blz. G-6)

m het detectiegebied kan worden aangepast aan lokale omstandigheden met
behulp van de kogellens die horizontaal, verticaal en axiaal kan worden ingesteld

m het ontwerp is onafhankelijk van de positie van de sensorkop

m mogelijkheid om individuele lensgebieden af te schermen

Onder de afdekplaat zitten potentiometers om de helderheid en de tijdsduur in

te stellen.

Referentie
Type Versie Ref.
Argus 220 basic Wit MTN565219

Karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

Netspanning AC 230V, + 10 %, 50 Hz

Gloeilampen AC 230V, 2000 W max.

Halogeenlampen AC 230V, 1200 W max.

Fluo-lampen AC 230V, 1200 W ongecompenseerd

Capacitieve last max. 35 pF

Max. schakelstroom 16 A, AC 230V, cos o =1

Detectiehoek 220°

Bereik max. 12 m

Aantal niveaus 7

Aantal zones 112 met 448 schakelsegmenten

Lichtsensor instelbaar van 3-1000 lux

Schakeltijden 1 sec. tot ca. 8 min. in 6 niveaus

Nulleider vereist

Werkingstemperatuur -15..440 °C

Mogelijk om de sensorkop in te wandmontage: 9° omhoog, 24° omlaag,

stellen voor 12° links/rechts, + 12° axiaal
plafondmontage: 4° omhoog, 29° omlaag,
25° links/rechts, + 8,5° axiaal

EG-richtlijnen richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn
EMC 89/336/EEG

Beschermingsklasse IP 55

Toebehoren

Montagebeugel, referentie MTN565291 (blz. G-6)
Condensator, referentie MTN542895 (blz. G-9)
Inhoud

Met afdekplaat en segmenten om de detectiezone af te schermen, schroeven en pluggen

LifelsOn | Schneider G-5
gEIeccrlc



ARGUS bewegingsmelders

ARGUS 220 Advanced

Functie

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis. 220° oppervlaktebewaking voor
grote voorgevels en delen van het huis.
m 360° zone over een korte afstand, met een radius van ongeveer 4 m
m erg eenvoudig te installeren dankzij ruime aansluitruimte en plug-in aansluitsysteem
m doorlussen is mogelijk
m geintegreerde LED functieweergave voor aanpassingen ter plaatse
m potentiometers voor afstelling zijn beschermd onder de eenvoudig toegankelijke
afdekplaat
B geen extra toebehoren nodig voor installatie op wanden en plafonds
m kan worden gemonteerd op binnen-/buitenhoeken en buizen met
installatiebeugel, referentie MTN565291 (zie hieronder)
m het detectiegebied kan worden aangepast aan lokale omstandigheden met
behulp van de kogellens die horizontaal, verticaal en axiaal kan worden ingesteld
m het ontwerp is onafhankelijk van de positie van de sensorkop
m mogelijkheid om individuele lensgebieden af te schermen
Onder de afdekplaat zitten potentiometers om de helderheid en de tijdsduur in

te stellen.
" e e ST Referenties
ot 3 Argus 220 Advanced Wit MTN5628-3119
121 () | = Donkerbruin MEG5628-3115
12; | Aluminium MEG5628-3160
] Karakteristieken
4 Belangrijkste karakteristieken
21 Netspanning AC 230V, + 10 %, 50 Hz
:-D. Gloeilampen AC 230 V, 2000 W max.
al Halogeenlampen AC 230V, 2000 W max.
al Fluo-lampen AC 230V, 1200 W ongecompenseerd
al Capacitieve last max. 140 pF
10 Max. schakelstroom 16 A, AC230V,cos ¢ =1
%] Detectiehoek 220°
B 0z 4 6 B 109214 lem Bereik max. 16 m
Aantal niveaus 7
A = 360° radius 4 m Aantal zones 112 met 448 schakelsegmenten
G B=220°9mx18m Lichtsensor instelbaar van 3-1000 lux
C=220°16mx18m Schakeltijden 1 sec. tot ca. 8 min. in 6 niveaus
Extra gevoeligheid instelbaar
Nulleider vereist
Werkingstemperatuur -15...+40 °C
Mogelijk om de sensorkop in te wandmontage: 9° omhoog, 24° omlaag,
stellen voor 12° links/rechts, + 12° axiaal
plafondmontage: 4° omhoog, 29° omlaag,
25° links/rechts, + 8,5° axiaal
EG-richtlijnen richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn
EMC 89/336/EEG
Beschermingsklasse IP 55
Toebehoren

Montagebeugel, referentie MTN565291 (zie hieronder)

Condensator, referentie MTN542895 (blz. G-9)

Inhoud

Met afdekplaat en segmenten om de detectiezone af te schermen, schroeven en pluggen

Montagebeugel

(.J' = Installatiebeugel om de ARGUS 110/220 Basic en Advanced op binnen- of
buitenhoeken te installeren. Kan ook worden bevestigd aan buizen (VDE 0100)
met conventionele buisclips. Inhoud: met schroeven en pluggen. Zonder buisclip.

Referenties

-

. Voor ARGUS 110/220 Wit MTN565291
- Donkerbruin 565292
1'." Aluminium 565293
G-6 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be

gEIectric



ARGUS bewegingsmelders

ARGUS 220 Afstandbedienbaar

Functie

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis en werkt met een afstands-
bediening, referentie 565590 (zie hieronder).
De afstandsbediening wordt geleverd met ARGUS 220.

Referenties

Argus 220 Afstandbedienbaar Wit 565519
Aluminium 565560

Afstandsbediening voor de ARGUS 220
afstandbededienbaar

Functie
Afstandbediening voor de bediening van de ARGUS 220, afstandbedienbaar.

il

Referentie
Type Versie Ref.
Afstandbediening voor ARGUS 220 |- 565590

Karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken

Kanalen 1
RF-frequentie 868 MHz
Bereik tot 100 m (vrije veld)
tot 30 m (gebouw)
Batterij 1 lithium batterijcel (CR 2450N)
ARGUS 220 voor 12V
Functie

Elektronische bewegingsmelder voor buitenshuis die werkt op 12 V DC.

Referentie
Argus 220 | Wit | 565426

Voor werking in een netwerk met afstandsbediening, zie module RF voor ARGUS 220
Advanced, referentie 565495 (blz. G-14)

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'érgleic!e_r G-7



ARGUS bewegingsmelders

A =360° radius 4 m
B=300°9mx18m
C =300°30mx20m

G-8

Life Is On

Schneider

ARGUS 300

Functie

300° oppervlaktebewaking voor montage op hoeken van huizen om twee
huisgevels te beveiligen. 360° zone over een korte afstand, met een radius van
ongeveer 4 m. Erg eenvoudig te installeren dankzij ruime aansluitruimte en plug-in
aansluitsysteem. Het detectiebereik kan worden aangepast in sectoren, met drie
instelbare sectoren van 100° naar keuze. Zo wordt het mogelijk te compenseren
voor een locatie met een helling.

Functiebalk om helderheid, schakeltijden en reactiegevoeligheid (bereik) in

te stellen. Dankzij de geintegreerde functieweergave kan de ARGUS snel en
eenvoudig ter plaatse worden aangepast. Met de universele behuizing zijn er
geen extra toebehoren nodig om deze melders op hoeken van huizen te monteren.
Het detectiegebied kan optimaal worden aangepast aan de omstandigheden

ter plaatse met behulp van de sensorkop die horizontaal, verticaal en axiaal kan
worden aangepast. Om te vermijden dat obstakels zoals buizen het detectiegebied
afschermen, kan de ARGUS 300 met een verlengstuk, referentie MTN554399 (zie
hieronder) worden geinstalleerd...

Referenties

Argus 300 Wit MTN564319
Donkerbruin 564315

Karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

Netspanning AC 230V, + 10 %, 50 Hz

Gloeilampen max. 3000 W

Halogeenlampen AC 230V, 2500 W max.

Capacitieve last max. 140 pF

Max. schakelstroom 16 A, AC 230V, cos 9 =0,6

Elektrisch verbruik <1W

Detectiehoek 300°

Bereik max. 16 m

Aantal niveaus 7

Aantal zones 123 met 492 schakelsegmenten

Lichtsensor instelbaar van 3-1000 lux

Schakeltijden extern instelbaar in 6 niveaus van ca. 1 sec. tot
ca. 8 min.

Nulleider extern instelbaar in 6 niveaus van ca. 1 sec. tot ca. 8
min.

Werkingstemperatuur -15...+40°C

Mogelijk om de sensorkop in te stellen | horizontale rotatie van 30° naar links en rechts
de sensorkop draait 45° naar links of rechts

EG-richtlijnen richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn
EMC 89/336/EEG

Beschermingsklasse IP 55

Toebehoren
Condensator, referentie MTN542895 (blz. G-9)
Inhoud

Met 2 afdeksegmenten om de detectiezone af te schermen, ontgrendelklem,
schroeven en pluggen

Uitbreiding

Functie

Voor de ARGUS 300 kan het verlengstuk tussen de wandbeugel en de sensorkop
worden geinstalleerd, om de afstand tussen de bewegingsmelder en de muur
groter te maken.

Zo vermijdt u dat obstakels zoals buizen het detectiegebied afschermen, als de
bewegingsmelder op hoeken wordt geinstalleerd.

Lengte: 11,5cm

Referentie
Type Versie Ref.
Uitbreiding Wit MTN554399

www.schneider-electric.be



ARGUS bewegingsmelders

A = 360° radius 4 m
B = 360° radius 7 m
C=360°30mx20m

www.schneider-electric.be

ARGUS 360

Functie

Elektronische bewegingsmelder voor plafondmontage buitenshuis.

360° oppervlaktebewaking over een lengte van 30 m en een breedte van 20 m.
Functiebalk om helderheid en schakeltijden in te stellen. Met geintegreerde functie-
weergave.

Referenties

Argus 360 Wit MTN564419
Donkerbruin 564415

Karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken

Netspanning AC 230V, £ 10 %, 50 Hz
Gloeilampen max. 3000 W
Halogeenlampen AC 230V, 2500 W max.
Capacitieve last max. 140 pF
Max. schakelstroom 16 A, CA230V, cos ¢ =0,6
Stroomverbruik <1W
Detectiehoek 360°
Bereik max. 16 m
Aantal niveaus 7
Aantal zones 124 met 496 schakelsegmenten
Lichtsensor instelbaar van 3-1000 lux
Schakeltijden instelbaar in 6 niveaus van ca. 1 sec. tot ca. 8 min.
Nulleider vereist
Werkingstemperatuur -15..+40 °C
EG-richtlijnen richtlijn laagspanning 73/23/EEG en richtlijn
EMC 89/336/EEG
Beschermingsklasse IP 55
Toebehoren
Condensator, referentie MTN542895 (zie hieronder)
Inhoud

Schroeven en pluggen

Toebehoren

Condensator
Functie

Voor gebruik in kringen met drukknoppen, om te vermijden dat de neonlamp gaat
knipperen en/of gelijktijdig schakelen van het installatierelais wanneer verschillende
drukknoppen met neonlampen in gebruik zijn. Voor ontstoringen van inductieve
ladingen, bijv. relais,

schakelaars, fluo-lampen, transformatoren, indien de inductiespanning van deze
apparaten ertoe leidt dat de ARGUS opnieuw ingeschakeld wordt.

Referentie
Condensator |AC 230V, 0.33 uF | MTN542895

Lifels ®n | Schneider G-9
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ARGUS bewegingsmelders
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ARGUS 120 Standard

Functie

De ARGUS 120 Standard wordt op de voorzijde geinstalleerd en zorgt voor:
m de automatische inschakeling van de verlichting, wanneer er een bewegende
persoon wordt gedetecteerd en de intensiteit van het omgevingslicht geringer is

dan de vooraf ingestelde waarde

m de automatische uitschakeling van de verlichting, na de laatste
gedetecteerdebeweging en na het verstrijken van de ingestelde vertragingstijd

Referentie
Type Versie
Argus 120 Standard Wit

Ref.
CCT56P004

Karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken
Netspanning

220-240V, 50 Hz

Maximale schakelstroom

10 A, AC 220-240 V, cos ¢ = 0,6

Gloeilampen max. 1000 W
Halogeenlampen 230 V max. 900 W
Halogeenlampen met electronische transformator 250 VA
Halogeenlampen met ferromagnetische transformator | 500 VA
Fluorescentielamp 200 VA
Compacte fluorescentielampen 3x23W
Capacitieve belasting (6 A teststroom) 21 uF
Capacitieve belasting (10 A teststroom) 14 uF
Beveiliging met automaat (of zekering) 10A

Elektrisch verbruik minder dan 2 W
Detectiehoek 120°

Bereik max. 12 m
Lichtsensor 5-2000 lux
Bewegingsgevoeligheid 3mtot12m
Schakeltijden 3 sec tot 30 min
Beschermingsklasse IP 55
Werkingstemperatuur -15°C tot +40°C

CE richtlijnen Richtlijn laagspanning 2006/95/EC
en EMC-richtlijn 2004/108/EC

Kleur Wit, RAL 9010

Afmetingen 164x80x75 mm (zonder hoeksteun)

Gewicht 2269 (met hoeksteun),

2059 (zonder hoeksteun)

www.schneider-electric.be



ARGUS bewegingsmelders

ARGUS 360 Standard

Functie

De ARGUS 360 Standard wordt op de voorzijde geinstalleerd en zorgt voor:

m de automatische inschakeling van de verlichting, wanneer er een bewegende
persoon wordt gedetecteerd en de intensiteit van het omgevingslicht geringer
is dan de vooraf ingestelde waarde

m de automatische uitschakeling van de verlichting, na de laatste gedetecteerde
beweging en na het verstrijken van de ingestelde vertragingstijd

Referentie
Type Versie Ref.
Argus 360 Standard Wit CCT56P008
L Karakteristieken
¥ = Belangrijkste karakteristieken
Netspanning 220-240V, 50 Hz
18m Maximale schakelstroom 10 A, AC 220-240 V, cos ¢ = 0,6
| . . Gloeilampen max. 1000 W
B st e 1 ————r Halogeenlampen 230 V max. 800 W
Halogeenlampen met electronische transformator 315 VA
Halogeenlampen met ferromagnetische transformator | 500 VA
Fluorescentielamp 250 VA
Compacte fluorescentielampen 4x23W
Capacitieve belasting (6 A teststroom) 28 pF
Capacitieve belasting (10 A teststroom) 21 uF
Beveiliging met automaat (of zekering) 10 A
Elektrisch verbruik max. 1,5 W
Detectiehoek 360°
Bereik max. 12 m
Lichtsensor 5-2000 lux
Bewegingsgevoeligheid 8mtot12m
Schakeltijden 5 sec tot 20 min
Beschermingsklasse IP 55
Werkingstemperatuur -15°C tot +40°C
CE richtlijnen Richtlijn laagspanning 2006/95/EC
en EM-richtlijn 2004/108/EC
Kleur Wit, RAL 9010
Afmetingen 170x88x76 mm (met hoeksteun)
142,5x88x76 mm (zonder hoeksteun)
Gewicht 2269 (met hoeksteun),
2059 (zonder hoeksteun)

www.schneider-electric.be Life Is On Scl'énleide_r G-11
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ARGUS bewegingsmelders

ARGUS 360 Standard
@ Bewegingsmelder voor binnen in verlaagd plafond
. Functie
ﬁﬁ De ARGUS 360 standaard is een bewegingsmelder voor binnen in verlaagd
—2 plafond

m Aantrekkelijke kleine sensor

m De sensor detecteert een beweging in de ruimte, schakelt de verlichting in en
schakelt ze pas weer uit als er geen beweging meer gedetecteerd wordt.

m Snelle en gemakkelijke instelling van de inschakeltijd en van de niveaus voor
gevoeligheid en lichtgevoeligheid

Het apparaat bestaat uit de sensor en een voeding met een permanent gekop-
pelde verbindingskabel (lengte 35 cm). De sensor wordt geinstalleerd in een
opening van 63 mm in het plafond.

Referentie
Argus 360 Standard IWit CCT56P001

Karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

Netspanning AC 220-240V, 50 Hz

Maximale schakelstroom 10 A, AC 220-240V, cos = 0.6

Gloeilampen AC 230 V 1000 W

Halogeenlampen AC 230 V 1000 W

Halogeenlampen met electronische transformator 250 VA

Halogeenlampen met ferromagnetische transformator | 500 VA

Fluorescentiebuizen 200 VA

Capacitieve belasting (6 A teststroom) 21uF

Capacitieve belasting (10 A teststroom) 14 uF

Compacte fluorescentielampen 3x23W

Stroomopwaartse zekering 10A

Stand-by stroomverbruik <2W

Detectiehoek 360°

Bereik Bereik: straal van max. 4 m (bij een
montagehoogte van 3 m)

Lichtgevoeligheid (lux instelling) 5-2000 Lux

Instelling tijd Instelling tijd: ong. 5 sec. tot ong. 8
min., £ 10%

Schakelmodi Auto modus

Bedrading 3-draads, neutrale geleider vereist

Werkingstemperatuur alleen binnengebruik

Beschermingsklasse IP 20

CE richtlijnen Richtlijn laagspanning 2006/95/EG
en EMC-richtlijn 2004/108/EG.

Afmetingen (LxBxH) Sensor 99,7x80,2x45 mm
Voedingsdoos: 105,3x56,7x33,5 mm

Gewicht Sensor 70g, Voedingsdoos 105g

G-12 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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ARGUS bewegingsmelders

www.schneider-electric.be

ARGUS 360 Standard

Bewegingsmelder voor binnen op plafond

Functie
m 360° binnenbewegingsmelder

m Efficiénte en discrete infraroodsensor voor alle types van ruimten in uw woning
m Snelle en gemakkelijke instelling van de inschakeltijd en van de

lichtgevoeligheidsniveaus

m Aantrekkelijke design, perfect aangepast aan uw interieur

Referentie

Argus 360 Standard [ wit

| CCT56P002

Karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken
Netspanning

AC 220-240V, 50 Hz

Max. schakelstroom

10 A, AC 220-240V, cos = 0,6

Gloeilampen AC 230 V

1000 W

Halogeenlampen AC 230 V 1000 W
Halogeenlampen met electronische transformator 315 VA
Halogeenlampen met ferromagnetische transforma- | 500 VA
tor

Fluorescentielamp 250 VA
Capacitieve belasting (6 A teststroom) 28 uF
Capacitieve belasting (10 A teststroom) 21 uF
Compacte fluorescentielampen 4x23W
Stroomopwaartse zekering 6 A
Stand-by stroomverbruik <2W
Detectiehoek 360°

Bereik

straal van max. 7,4 m

(bij een montagehoogte van 2,4 m)

Lichtgevoeligheid (lux instelling)

5-2000 Lux

Instelling tijd ong. 3 sec. tot ong. 10 min.,
ondertolerantie 2-8 sec.

Schakelmodi Auto modus

Bedrading 3-draads, neutrale geleider vereist

Bedrijfstemperatuur

alleen binnengebruik

Beschermingsklasse

IP 20

CE richtlijnen

Richtlijn laagspanning 2006/95/EC

en EMV-richtlijn 2004/108/EC.

Afmetingen (LxBxH)

135x135x43 mm

Gewicht

208g

Lifels ®n | Schneider
SEl

Electric

G-13




ARGUS bewegingsmelders
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Schneider

Module RF voor ARGUS 220 12V

Functie

Voor het draadloos koppelen van meer dan één ARGUS 220 12V. Een waar-
genomen beweging wordt via de RF-module aan alle gekoppelde bewegings-
melders gezonden. Met geintegreerde zender en ontvanger. De RF-module kan
achteraf in de bewegingsmelder worden gemonteerd.

Referentie
RF-Module voor ARGUS 220 12V | RF-module |565495

Karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken
RF frequentie 868 MHz
Soort transmissie FSK, Frequency Shift Keying

bidirectioneel

met geintegreerde zender en ontvanger
Bereik tot 100 m (vrije veld)

tot 30 m (gebouw)

Aan te vullen met: ARGUS 220 12V, referenties 565426 (blz. G-7)

RF-toets, 2-voudig voor ARGUS 220 12V

Functie

In design Systeem Design.

RF-zender met batterijvoeding en 4 voorgeprogrammeerde kanalen. Voor het aan-
sturen van de bewegingsmelder ARGUS 220 12V, bij gebruik van de

RF-module, referentie 565495 (zie hierboven).

Door de vlakke uitvoering vrijwel overal te monteren. Geen inbouwdoos nodig.

Referenties

N (7S

RF-toets, met batterijvoeding | RF-toets, 2-voudig l 592290

Karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken

Kanalen 4
Bereik tot 100 m (vrije veld)
tot 30 m (gebouw)
Batterij 1 lithium knoopcel (CR 2450)
Indicators LED voor zendbevestiging
Beschermingsklasse P20
Levering batterij, draagplaat, dubbelzijdige plakstrip,

enkelzijdige aluminiumkleurige plakstrip,
schroeven, pluggen

www.schneider-electric.be



ARGUS bewegingsmelders

Energiekosten onder
controle houden

De permanent stijgende energieprijzen zijn het gevolg van een gewijzigde energiesituatie over de hele
wereld. Er worden steeds meer energie-efficiénte producten gevraagd omdat energiebesparing de
enige manier is om onze natuurlijke hulpbronnen te behouden en om de kosten te beperken.

De werkzame weg naar Energie-efficiéntie klassen
energie-efficiéntie volgens de richtlijn voor de

Uw klanten zijn vandaag duidelijk energiebewuster ene rg e p reStatl e van

geworden. De vraag naar producten die op een Alleen energie
eenvoudige en gemakkelijke manier energie gebo uwen (EPBD) verbruiken waar het echt
besparen, wordt steeds sterker. Meer en meer nodig is, helpt het milieu
normen en richtlijnen schrijven bovendien het Door aanwezigheidsmelders te installeren, kan de

gebruik van energie-efficiénte oplossingen voor. energie-efficiéntieklasse B van de EPBD worden

De aanwezigheidsmelders van Schneider Electric gehaald.

voorkomen onnodig energieverbruik en leveren een Deze klasse waarborgt hoge energiebesparingen in

aanzienlijke kostenbesparing op in kantoren, gebouwen die voordelen opleveren voor de bewoners

scholen, ziekenhuizen en vele andere types van en voor de exploitanten of eigenaars.

openbare gebouwen.

Hoogstaand prestatieniveau
Geintegreerde sturing voor ruimte/zone;
energiebeheer met KNX

Geavanceerd

Beheer met automatische
lichtsturing

Standaard N
Sleutelfuncties zoals i

dimmers

Geen
efficiéntie
Alleen
schakelaars

Haal energie-efficiéntieklasse B door gewoon
aanwezigheidsmelders te installeren

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'éneide_r G-15
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Koppel
aanwezigheidsmelders
voor een maximaal
comfort en efficiéntie

G-16

Aanwezigheidsmelder voor alle mogelijke toepassingen

Aanwezigheidsmelders schakelen de verlichting automatisch in of uit in functie van
de helderheid en van beweging (aanwezigheid). Indien nodig kunnen ook andere
functies zoals verwarming en ventilatie worden in- en uitgeschakeld. Dit is niet
alleen bijzonder comfortabel, maar ook zeer energie-efficiént.

De aanwezigheidsmelder detecteert beweging en
schakelt de verlichting in in functie van de omge-
vingshelderheid. In tegenstelling tot een bewegings-
detector, schakelt deze melder de verlichting ook

Het gamma ARGUS aanwezigheidsmelders van
Schneider Electric biedt efficiénte, onafhankelijk
werkende of systeemoplossingen voor de
verschillende vereisten van uw klanten: constante
lichtregeling voor een gelijk blijvende helderheid bij
het gebruik van 1-10 V en DALI, alsook de sturing
van verwarming en ventilatie.

» 360° detectiehoek
* 14 m detectiebereik

ARGUS Presence ARGUS Presence

» Master 110V

» 1 kanaal en 2 kanalen * Master

» 2de kanaal voor bijv. » Constante lichtregeling
verwarming of ventilatie, « IR-functie

onafhankelijk van de
helderheid
* IR-functie

PlusLink drukknop

Auto modus/licht aan/uit
gedurende 24 uren en in
geval van 1-10 V of

DALI aanwezigheids-
melders, regelbare
instelwaarden voor
verlichtingsniveau (meer
of minder dimmen)

IR-afstandsbediening
Auto modus/licht aan/uit
gedurende 24 uren en
in geval van 1-10 V of
DALI aanwezigheids-
melders, regelbare
instelwaarden voor
verlichtingsniveau
(meer of minder
dimmen)

N

* Plafondaanwezigheidsmelder

» 10 sec tot 30 min vertragingstijd
* 10 - 1000 lux helderheidsdrempel

weer uit wanneer de omgeving voldoende helder is.
De aanwezigheidsmelder is dus vooral geschikt voor
ruimten die gedurende lange tijd worden gebruikt en
die veel daglicht krijgen.

Aanwezigheidsmelderssysteem

Door de aanwezigheidsmelders in netwerk te
plaatsen, kunt u de detectiezone verruimen en op
die manier een betrouwbare detectie voorzien in
grote ruimten en zones. Een combinatie van 1
master met tot 10 slaves levert een bijzonder
kostenefficiént aanwezigheidsmelderssysteem op.

ARGUS Presence DALI ARGUS Presence

* Master Slave
 Constante lichtregeling « Tot 10 Slaves per
* IR-functie Master

* 4 uitgangen voor
aansluitingen

mE
i

ey

PlusLink Expander
Veiligheidsmodule als
bescherming tegen
elektrische schokken
wanneer meerdere
automaten worden
gebruikt om de verlich-
tingscircuits te beveiligen

Opbouwbehuizing

J

Lifels ®n ‘ Schneider

gEIectric
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ARGUS aanwezigheidsmelders

Het gebruik van
aanwezigheidsmelders
kan uw klanten

een automatische
kostenbesparing
opleveren

www.schneider-electric.be

Functies

In trappenhuizen, vergaderruimten of kantoorlandschappen kunnen aanwezig-
heidsmelders van Schneider Electric worden gebruikt voor veel verschillende

toepassingen. Dankzij de praktische functies, de vele mogelijke afstellingen en
de grote detectiezones biedt u uw klanten de perfecte oplossing voor energie-

efficiéntie en comfort.

Master/Slave

U kunt tot 10 masters en 10 slaves koppelen via een
eenaderige 230V kabel. De regeling van het licht in
lange gangen en grote trappenhuizen stelt dus geen
enkel probleem.

Bediening via een drukknop:

Met de PlusLink drukknop kunt u de verlichting
gedurende een periode van 24 uren in- of uitscha-
kelen. U kunt de ingestelde vertraging ook activeren
via de toets aan de rechterkant.

AIQ QS@

P

/ Maitre . Esclave . / Esclave

7\U\ +

/‘\

Constante lichtregeling (1-10 V en DALI)

De lichtregeling zorgt voor de permanent gewenste
helderheid in een ruimte. De helderheid van de
verlichting wordt bijna constant gehouden in functie
van het daglicht door het dimmen van de aangeslo-
ten verlichtingsgroep.

Met afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunt u de ARGUS
Presence aanwezigheidsmelders zeer gemakkelijk
bedienen: schakelen-behouden licht aan/uit,
schakelen naar automatische modus en dimmen
meer/minder voor 1-10 V en DALI.

Vertragingstijd

Naargelang van de vereisten kan de timer worden
ingesteld tussen 10 seconden en 30 minuten. De
schakelbare voorwaarschuwings-functie toont de
resterende vertragingstijd 30 seconden vooraf.

r N
0| |

\

0 Schakeling met waarschuwing
@ Dimming met waarschuwing
Vertragingstijd

@ Duur waarschuwingstijd (30 seconden)

\_ /

Twee kanalen om ook verwarming of ventilatie te
sturen

De ARGUS Presence met 2 kanalen is uitgerust met
een helderheidsafhankelijk kanaal en met een
helderheidsonafhankelijk kanaal.

Het eerste kanaal regelt automatisch de verlichting in
functie van de helderheid en van aanwezigheid.

Het tweede kanaal stuurt aangesloten functies zoals
verwarming of ventilatie, alleen in functie van
aanwezigheid.

G-17
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Life Is On

Kantoor

In kantoren worden vaak veel verschillende ruimten gebruikt. Daarom bieden ze
talrijke mogelijikheden om energie te besparen. De regeling van de verlichting, de
temperatuur en de ventilatie in functie van beweging en helderheid kan perfect
worden aangepast aan het gedrag van de gebruikers op hun werkplaatsen.

Kantoorruimte

Optimale omstandigheden voor een betere
efficiéntie

Een optimale verlichting verbetert altijd het comfort
en de efficiéntie, zowel in afzonderlijke kantoren als
in kantoorlandschappen. De verlichting wordt
ingeschakeld in functie van beweging en helderheid.
Dankzij de constante lichtregelingsfunctie wordt de
verlichting gedimd tot op een ingesteld lichtniveau.
Wanneer de ruimte voldoende helder is, schakelt de
ARGUS aanwezigheidsmelder de verlichting uit, zelfs
wanneer er personen aanwezig zijn.

Schneider

Archief/kopieerruimte

Ruimten genoeg waar men energie kan besparen
Kopieerruimten of archieven zijn vaak de minst
gebruikte kantoorruimten.

Bij het verlaten van dergelijke ruimten vergeet men
vaak om de verlichting uit te schakelen. Een
aanwezigheidsmelder biedt hier dus een bijzonder
efficiénte oplossing.

Bij het binnenkomen in de ruimte schakelt de
aanwezigheidsmelder de verlichting in. Wanneer
geen beweging meer wordt gedetecteerd, schakelt
deze melder ook automatisch de verlichting weer uit.

www.schneider-electric.be



ARGUS aanwezigheidsmelders

Aanwezigheidsmelders
met twee kanalen
bieden een zeer

hoog comfortniveau
gecombineerd met
een maximale energie-
efficiéntie

Automatische verlichting
in kantoren

v

A

Integratie van
temperatuur en
ventilatie

www.schneider-electric.be

Gang

Veiligheid in vaak gebruikte verbindingsgangen
Gangen zijn vaak lange en onvoldoende verlichte
verbindingen tussen werkzones. Personen die in
deze gangen lopen, hebben het vaak zo druk dat
ze absoluut geen aandacht besteden aan de
lichtregeling.

Gekoppelde aanwezigheidsmelders zorgen ervoor
dat de volledige gang goed verlicht is. Het speelt
daarbij geen rol aan welke kant men binnenkomt.
Zodra de aanwezigheidsmelder geen beweging
meer detecteert, wordt de verlichting uitgeschakeld.
Deze eenvoudige oplossing biedt een dubbele
efficiéntie: de veiligheid wordt verbeterd en de
elektriciteitskosten dalen.

1)

Afzonderlijk kantoor en
kantoorlandschap

12/

Archief/toiletruimten

Constante lichtregeling
voor een perfecte
verlichting

Geoptimaliseerd
energieverbruik in

DALI en 110 V

zelden gebruikte ruimten

Vergaderruimte

Twee kanalen voor een dubbele efficiéntie

Bij personeelsvergaderingen of presentaties zorgt
de automatische regeling voor een perfecte
verlichting en temperatuur in de vergaderruimte
zodat de aanwezigen zich kunnen concentreren op
belangrijker zaken.

De ARGUS Presence is dubbel efficiént.

Dankzij de twee kanalen, kunnen de verlichting en de
temperatuur of ventilatie afzonderlijk worden
ingesteld. Dit biedt een zeer hoog comfortniveau
gecombineerd met een maximale energie-efficiéntie.

©

Gang

©

Vergaderruimte

Manuele regeling van de
verlichting, indien nodig

Master-Slave functie
voor een volledige
detectie, zelfs in lange of
L-vormige gangen

1-10 V of DALI zijn lichtregelingssystemen die vaak
worden gebruikt in kantoorruimten.
Aanwezigheidsmelders bieden een energie-efficiénte
en op noden gebaseerde verlichting in alle soorten
van werkruimten.

Verlichtingsgroepen kunnen worden geregeld in
functie van een aanwezigheid, zowel in individu-
ele kantoren als in kantoorlandschappen.

G-19
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ARGUS aanwezigheidsmelders

Bekabeling
A: Schakelmechanisme met 1 kanaal
B: Drukknop in optie

Montage

A: Inbouwbus

B: Opbouwbehuizing voor ARGUS aanwezigheidssensor
(toebehoor)

C: Sokkel

D: Schroeven (met de opbouwbehuizing meegeleverd)
E: Sensormodule

G-20 Lifels ®n Sclér}%igﬁlc'

ARGUS Presence Master, 1 kanaal

Functie

m Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage binnenshuis.

m De sensormodule detecteert bewegende warmtebronnen (zoals mensen) binnen
een instelbaar detectiegebied en zet een vertragingstijd in werking.

m Voor Ohmse, inductieve en capacitieve belastingen zoals gloeilampen,
spaarlampen, LS halogeenverlichting met conventionele transformator,
elektronische transformators, fluorescentielampen.

m De sensormodule is uitgerust met een lichtsensor met instelbare
helderheidsdrempel zodat de verlichting alleen wordt ingeschakeld wanneer niet
wordt voldaan aan de opgegeven helderheidsdrempel. Wanneer er voldoende
daglicht is, zal de sensormodule van de aanwezigheidsfunctie de verlichting
uitschakelen, ook als er nog iemand aanwezig is.

m Schakeling van één uitgang.

m Externe sturing via een PL-ingang (Slave, PlusLink drukknop).
m Verlichting is afhankelijk van de helderheid en van de vertragingstijd

Voor montage in een inbouwdoos maat 60 of in de behuizing voor opbouwmontage

verkrijgbaar als toebehoren.
m Met schroefklemmen.

m Met klauw- en schroefbevestiging.

Referentie

Type
ARGUS Presence Master, 1 kanaal

| polarwit | MTN5510-1119

Karakteristieken

Belangrijkste karakteristieken
Nominale spanning

220/230 Vac, 50/60 Hz

Nominale stroom

max. 10 AX, cos ¢ = 0.6

Uitgangen

1 contact NO

Max. schakelcapaciteit per kanaal:

Gloeilampen 2200 W

HS halogeenlampen 2000 W

LS halogeenlampen met gewikkelde 500 VA
transformator:

Elektronische transformators 1050 W
Capacitieve belasting 10 A, 140 pF
Spaarlampen 100 VA
Motorbelasting 1000 VA
Nulleider vereist (3 geleidersysteem)
Draadsectie max. 2x2,5 mm?
Detectiehoek 360°

Aantal niveaus 6

Aantal zones 136

Aantal bewegingssensoren 4

Aanbevolen installatiehoogte 25m

Bereik

radius van max. 7 m
(bij een installatiehoogte van 2,5 m)

Gevoeligheidsdrempel

instelbaar

Helderheidsdrempel

instelbaar tussen ca. 10 en 1000 lux

Vertragingstijd

Kanaal 1
Toebehoren
Opbouwbehuizing MTN550619

IR-afstandsbediening MTN5761-0000
PlusLink drukknop, 2 toetsen MTN5129-0319

PlusLink Expander CCTDT5130

instelbaar tussen ca. 10 sec. en 30 min.

Slave

ARGUS Presence Slave MTN5570-1019

www.schneider-electric.be
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ARGUS Presence Master, 2 kanalen

’—} Functie
N m Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage binnenshuis.

De sensormodule detecteert bewegende warmtebronnen (zoals mensen)
binnen een instelbaar detectiegebied en zet een vertragingstijd in werking.
m Voor Ohmse, inductieve en capacitieve belastingen zoals gloeilampen,
spaarlampen, LS halogeenverlichting met conventionele transformator,
elektronische transformators, fluorescentielampen.
m De sensormodule is uitgerust met een lichtsensor met instelbare

<
PZINS helderheidsdrempel zodat de verlichting alleen wordt ingeschakeld wanneer
niet wordt voldaan aan de opgegeven helderheidsdrempel. Wanneer er
25m \ ° D voldoende daglicht is, zal de sensormodule van de aanwezigheidsfunctie de
— I= 7 1T § & verlichting uitschakelen, ook als er nog iemand aanwezig is.
- Aﬂ 4 m Schakeling van twee uitgangen.
= b - Externe sturing via twee PL-ingangen (Slave, PlusLink drukknop).

‘ - m Kanaal 1: verlichting is afhankelijk van de helderheid en van de vertragingstijd
120m m Kanaal 2: belasting is onafhankelijk van de helderheid en afhankelijk van de
14,0m vertragingstijd

Voor montage in een inbouwdoos maat 60 of in de behuizing voor
; T T — opbouwmontage verkrijgbaar als toebehoren.
K K m Met schroefklemmen.
‘ SRR m Met klauw- en schroefbevestiging.
Referentie
ARGUS Presence Master, 2 kanalen | polarwit |MTN551 0-1219
Bekabeling Karakteristieken
A: Schakelmechanisme met 2 kanalen Belangrijkste karakteristieken
B: Drukknop in optie . .
Nominale spanning 220/230 Vac, 50/60 Hz
Nominale stroom: max. 10 AX, cos ¢ = 0.6. De totale belasting
op beide kanalen mag niet hoger zijn dan
14 A G
Uitgangen 2 contacten NO
Max. schakelcapaciteit per kanaal:
Gloeilampen 2200 W
HS halogeenlampen 2000 W
LS halogeenlampen 500 VA
met gewikkelde transformator
Elektronische transformators 1050 W
Capacitieve belasting 10 A, 140 pF
Spaarlampen 100 VA
Montage Motorbelasting 1000 VA
A: Inbouwbus Nulleid st (3 goleid
B: Opbouwbehuizing voor ARGUS aanwezigheidssensor ulleiaer vereist (3 geleidersysteem)
(toebehoor) Draadsectie max. 2x2,5 mm?
C: Sokkel Detectiehoek 360°
D: Schroeven (met de opbouwbehuizing meegeleverd) Aantal niveaus 6
E: Sensormodule
Aantal zones 136
Aantal bewegingssensoren 4
Aanbevolen installatiehoogte 2,5m
Bereik radius van max. 7 m
(bij een installatiehoogte van 2,5 m)
Gevoeligheidsdrempel instelbaar
Helderheidsdrempel instelbaar tussen ca. 10 en 1000 lux
Vertragingstijd
Kanaal 1 instelbaar tussen ca. 10 sec. en 30 min.
Kanaal 2 instelbaar tussen ca. 5 minuten en 2 uren

Toebehoren

Opbouwbehuizing MTN550619
|IR-afstandsbediening MTN5761-0000
PlusLink drukknop, 2 toetsen MTN5129-0319
PlusLink Expander CCTDT5130

Slave ARGUS Presence Slave MTN5570-1019

www.schneider-electric.be Life Is On Sdénleide_r G-21
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ARGUS Presence Master, 1-10 V

Functie

m Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage binnenshuis.

\ De sensormodule detecteert bewegende warmtebronnen (zoals mensen) binnen
e een instelbaar detectiegebied en zet een vertragingstijd in werking.

m Voor fluorescentielampen met elektronische ballast of elektronische transformator
met 1-10 V interface.

m De sensormodule is uitgerust met een lichtsensor met instelbare
helderheidsdrempel zodat de verlichting alleen wordt ingeschakeld wanneer niet
wordt voldaan aan de opgegeven helderheidsdrempel. Wanneer er voldoende
daglicht is, zal de sensormodule van de aanwezigheidsfunctie de verlichting
uitschakelen, ook als er nog iemand aanwezig is.

De schakelbare lichtregelaar zorgt voor een praktisch constante verlichting van
de ruimte. De sensormodule meet permanent de helderheid in de ruimte en past
de verlichting aan op basis van een regelbaar instelpunt.

m Schakelen en dimmen van een 1-10 V uitgang.

m Externe sturing via een PL-ingang (Slave, PlusLink drukknop).

m Geheugenfunctie.

m Verlichting is afhankelijk van de helderheid en van de vertragingstijd

Voor montage in een inbouwdoos maat 60 of in de behuizing voor opbouwmontage
verkrijgbaar als toebehoren.
m Met schroefklemmen.

. ! m Met klauw- en schroefbevestiging.
K' Referentie
|
ARGUS Presence Master, 1-10 V | polarwit |MTN5510-1419

Karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

. Nominale spanning 220/230 Vac, 50/60 Hz
Bekabeling - _
A: Sturingsmechanisme 1-10 V/ Nominale stroom max. 10 AX, cos ¢ = 0.6
B:EB1-10V Controlestroom max. 50 mA
C: Drukknop in optie Belastingstype max. 25 regelbare EB’s (1-10 V)
Uitgangen 1-10 V (+, -)
Max. schakelvermogen:
Gloeilampen 2200 W
HS halogeenlampen 2000 W
LS halogeenlampen 500 VA
met gewikkelde transformator
Elektronische transformators 1050 W
Capacitieve belasting 10 A, 140 pF
Nulleider vereist (3 geleidersysteem)
Draadsectie max. 2x2,5 mm?
Detectiehoek 360°
Montage Aantal niveaus 6
A: Inbouwbus
B: Opbouwbehuizing voor ARGUS aanwezigheidsmelder Aantal zones 136
(toebehoor) Aantal bewegingssensoren 4
C: Sokkel . ) N Aanbevolen installatiehoogte 25m
E'. gchroevelzj(|‘r1begrepen bij de opbouwbehuizing) Bereik radius van max. 7 m
- ensormodule (bij een installatiehoogte van 2,5 m)
Gevoeligheidsdrempel instelbaar
Helderheidsdrempel instelbaar tussen ca. 10 en 1000 lux

Vertragingstijd

Kanaal 1 instelbaar tussen ca. 10 sec. en 30 min.
Toebehoren

Opbouwbehuizing MTN550619
IR-afstandsbediening MTN5761-0000
PlusLink drukknop, 2 toetsen MTN5129-0319
PlusLink Expander CCTDT5130

Slave ARGUS Presence Slave MTN5570-1019
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ARGUS aanwezigheidsmelders

ARGUS Presence Master, DALI

Functie
m Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage binnenshuis.
" De sensormodule detecteert bewegende warmtebronnen (zoals mensen)
o binnen een instelbaar detectiegebied en zet een vertragingstijd in werking.
m Voor sturing van maximaal 15 DALI elektronische ballasten.

m De sensormodule is uitgerust met een lichtsensor met instelbare
helderheidsdrempel zodat de verlichting alleen wordt ingeschakeld wanneer
niet wordt voldaan aan de opgegeven helderheidsdrempel. Wanneer er
voldoende daglicht is, zal de sensormodule van de aanwezigheidsfunctie de
verlichting uitschakelen, ook als er nog iemand aanwezig is.

De schakelbare lichtregelaar zorgt voor een praktisch constante verlichting van
25m de ruimte. De sensormodule meet permanent de helderheid in de ruimte en
past de verlichting aan op basis van een regelbaar instelpunt.

Voor montage in een inbouwdoos maat 60 of in de behuizing voor

opbouwmontage verkrijgbaar als toebehoren.

m Met schroefklemmen.

Met klauw- en schroefbevestiging.

Schakelen en dimmen van DALI uitgang.

Externe sturing via een PL-ingang (Slave, PlusLink drukknop).

Overbelasting- en kortsluitbestendig.

Geheugenfunctie.

® Aansluiting van 6 DALI-sturingsmechanismen op een DALI-lijn. Daarbij geldt
echter een maximum van 64 DALI elektronische ballasten en een kabellengte
van maximaal 300 m.

m Verlichting is afhankelijk van de helderheid en van de vertragingstijd.

Referentie
ekabelng ersie :
A: DALI-besturingssokkel ARGUS Presence Master, DALI | polarwit | MTN5510-1519
B: DALI-EB

Karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

C: Drukknop in optie

Nominale spanning 220/230 Vac, 50/60 Hz
Type sturingselement van categorie |
Belastingstype max. 15 regelbare DALI elektronische

ballasten

Uitgangen DALI (D+, D-)
DALI uitgangsstroom max. 30 mA
DALI uitgangsspanning 15 Vdc

Nulleider vereist (3 geleidersysteem)
Draadsectie max. 2x2,5 mm?
Detectiehoek 360°

Montage Aantal niveaus 6

A: Inbouwbus

B: Opbouwbehuizing voor ARGUS aanwezigheidsmelder Aantal zones - 136

(toebehoor) Aantal bewegingssensoren 4

C: Sokkel Aanbevolen installatiehoogte 2,5m

D: Schroeven (inbegrepen bij de opbouwbehuizing) Bereik radius van max. 7 m

E: Sensormodule

(bij een installatiehoogte van 2,5 m)

Gevoeligheidsdrempel

instelbaar

Helderheidsdrempel

instelbaar tussen ca. 10 en 1000 lux

Vertragingstijd

Kanaal 1
Toebehoren

instelbaar tussen ca. 10 sec. en 30 min.

Opbouwbehuizing MTN550619
|IR-afstandsbediening MTN5761-0000
PlusLink drukknop, 2 toetsen MTN5129-0319
PlusLink Expander CCTDT5130

Slave ARGUS Presence Slave MTN5570-1019
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ARGUS aanwezigheidsmelders

Installatie

A: Inbouwbus

B: Opbouwbehuizing voor ARGUS aanwezigheidssensor
(toebehoor)

C: Sokkel

D: Schroeven (met de opbouwbehuizing meegeleverd)
E: Sensormodule

G-24 Lifels ®n Sclér}%igﬁlc'

ARGUS Presence Slave

Functie

m \oor het sturen van alle ARGUS Presence Masters. Het apparaat heeft vier
PL-uitgangen.

Voor de PL-regeling is voor elke PL-lijn een afzonderlijke ader nodig in de
installatie van de masterdoelapparatuur.

m Aanwezigheidsmelder voor plafondmontage binnenshuis.

De sensormodule detecteert bewegende warmtebronnen (zoals mensen) binnen
een instelbaar detectiegebied en zet een vertragingstijd in werking.

m De sensormodule is uitgerust met een lichtsensor met instelbare
helderheidsdrempel zodat de verlichting alleen wordt ingeschakeld wanneer niet
wordt voldaan aan de opgegeven helderheidsdrempel. Wanneer er voldoende
daglicht is, zal de sensormodule van de aanwezigheidsfunctie de verlichting
uitschakelen, ook als er nog iemand aanwezig is.

m Sturing van vier PL-uitgangen.

m \erlichting is onafhankelijk van de helderheid en van de vertragingstijd

Voor montage in een inbouwdoos maat 60 of in de behuizing voor opbouwmontage
verkrijgbaar als toebehoren.

m Met schroefklemmen.

m Met klauw- en schroefbevestiging.

Referentie
ARGUS Presence Slave | polarwit |MTN5570-1019

Karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken

Nominale spanning 220/230 Vac, 50/60 Hz

Uitgangen 4 x PlusLink (PL)

Nulleider vereist (3 geleidersysteem)
Draadsectie max. 2x2,5 mm?
Detectiehoek 360°

Aantal niveaus 6

Aantal zones 136

Aantal bewegingssensoren 4

Aanbevolen installatiehoogte 2,5m

Bereik

radius van max. 7. m
(bij een installatiehoogte van 2,5 m)

Gevoeligheidsdrempel

traploos instelbaar

Vertragingstijd

Kanaal 1

Toebehoren

Opbouwbehuizing MTN550619
PlusLink Expander CCTDT5130

Master

traploos instelbaar tussen ca. 10 sec.
en 30 min.

ARGUS Presence Master, 1 kanaal MTN5510-1119,
ARGUS Presence Master, 2 kanalen MTN5510-1219,
ARGUS Presence Master, 1-10 V MTN5510-1419,
ARGUS Presence Master, DALI MTN5510-1519

www.schneider-electric.be



ARGUS aanwezigheidsmelders

Toebehoren

PlusLink drukknop, 2 toetsen

1 : Functie
m Voor het sturen van alle ARGUS Presence Masters. Het apparaat heeft een
PL-uitgang.
m Voor de PL-regeling is een afzonderlijke ader nodig in de installatie van de
masterapparatuur.

m Met schroefklemmen.

m Met klauw- en schroefbevestiging.

) m Lijnsturing via een PL-uitgang.

Bekabeling m Sturing masterapparatuur (rechter toetsen).

m Activeren van de 24 uur vertragingstijd (linker toetsen).

Referentie
PlusLink drukknop, 2 toetsen | polarwit, glanzend |MTN5129-0319
©
Karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken
Nominale spanning 220/230 Vca, 50/60 Hz
Installatie Ut 1 x PlusLink (PL
A Sokkel itgang x PlusLink (PL)
B : Frame Nulleider niet vereist (2 geleidersysteem)
C : Module Draadsectie max. 2x2,5 mm?
D - Toetsen Toebehoren
PlusLink Expander CCTDT5130
Master
ARGUS Presence Master, 1 kanaal MTN5510-1119,
ARGUS Presence Master, 2 kanalen MTN5510-1219,
ARGUS Presence Master, 1-10 V MTN5510-1419,
ARGUS Presence Master, DALI MTN5510-1519
IR-afstandsbediening
Functie
m |R-afstandsbediening 10 kanalen.
Referentie
Ref.
Universele IR-afstandsbediening | MTN5761-0000
Karakteristieken
Belangrijkste karakteristieken
Batterij | 2 microcellen (IEC LR 03, AAA)
Bereik | tot 12 m
Ontvanger
ARGUS Presence Master, 1 kanaal MTN5510-1119,
ARGUS Presence Master, 2 kanalen MTN5510-1219,
ARGUS Presence Master, 1-10 V MTN5510-1419,
ARGUS Presence Master, DALI MTN5510-1519
ARGUS Presence KNX met lichtregeling MTN6309x
Inhoud
Zonder batterijen.
www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider  G-25
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ARGUS aanwezigheidsmelders

- Pl P PlusLink Expander

- Functie

m De PlusLink Expander moet worden geintegreerd in een of meer PL-lijnen
wanneer deze beveiligd zijn door minstens twee automaten.

a L/@\L' m Wanneer een automaat uitgeschakeld wordt bij onderhoudswerken of bij een
43 N storing, zal de PlusLink ook automatisch de PlusLink lijn loskoppelen. Dit is nodig
— Aansluitingen omdat de PlusLink lijn anders onder spanning zou blijven staan via de andere
N o automaten.
h m Met schroefklemmen.

m Geschikt voor installatie op DIN rails TH35 volgens EN 60715.

Referentie
PlusLink Expander | |ccTDT5130
) L Karakteristieken
N & P T Belangrijkste karakteristieken
L L = LN [ Nominale spanning 220/230 Vac
® —t ey Nulleider vereist (3 geleidersysteem)
PL PL PL PL
L ‘ Draadsectie max. 4 mm?
PL L Apparaatbreedte 1 module = 18 mm
) W Ontvanger
L T ARGUS Presence Master, 1 kanaal MTN5510-1119,
T T ARGUS Presence Master, 2 kanalen MTN5510-1219,
& ARGUS Presence Master, 1-10 V MTN5510-1419,
Lo Lo ARGUS Presence Master, DALI MTN5510-1519
el
PL PL
PL'

Voorbeeld installatie

« 2x automaat, 1x bediening van een onderstation (A),

1x PL Expander (B).

« Twee ruimtes, vb. woonkamer en ingang.

« Bediening van een onderstation geinstalleerd in de ingang,
met een globale bediening door de twee ruimtes.

Opbouwbehuizing voor ARGUS Presence

‘ﬁ' ! \ Functie

m Dankzij de behuizing voor opbouwmontage kunnen ARGUS Presence melders
op een wand of plafond worden gemonteerd.

Referentie
Opbouwbehuizing voor ARGUS Presence |po|arwit |MTN550619

Karakteristieken

Aan te vullen met:

ARGUS Presence Master, 1 kanaal MTN5510-1119,
ARGUS Presence Master, 2 kanalen MTN5510-1219,
ARGUS Presence Master, 1-10 V MTN5510-1419,
ARGUS Presence Master, DALI MTN5510-1519
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So*: Zo



LED

exway EQSYLED vormt een grote nieuwigheid in de wereld

van de noodverlichting. Ideaal voor kleine installaties zoals
residentieel, restaurants, shops, kleine gebouwen en kleine
kantoorgebouwen.

exway EQSYLED combineert alle kenmerken die u verwacht van
een veiligheidsverlichtingsarmatuur, met daar bovenop de
know-how en de expertise van Schneider Electric.



...So*
LED

Exiway EasyLED biedt alle voordelen van

de LED technologie: een verwachte

levensduur van meer dan 10 jaar bij een
normale omgevingstemperatuur (1),

geen lampvervanging, een gehalveerd
energieverbruik, een hoog veiligheidsniveau van
het verlichtingssysteem, dit alles met een snel
terugverdieneffect tot gevolg.

..S0"
Design

exiway EasyLED biedt een design dat elegant en
compact is!

Hij kan discreet zijn maar ook opvallen

als het nodig is. Hij beschikt over ideale
kwaliteiten om zich harmonieus te integreren

in alle interieurstijlen en weg te smelten in zijn
omgeving.

(1) Typisch bij 25° C.

Schneider

JF T TR

A G

Nooit was een veiligheidsverlicl

..S0*
Aantrekkelijk

Exiway EasyLED biedt de beste kwaliteit/
prijsverhouding in de markt voor LED armaturen!
Gepositioneerd als instapmodel en in te zetten in
kleine installaties biedt exway EasyLED niet enkel een
hoog kwaliteitsniveau, maar nog veel meer:
betrouwbaarheid, design, beperkt onderhoud.

Met andere woorden, hij biedt u een concept met
Schneider Electric stempel.

.S0*
"Groen"

Exiway EasyLED heeft respect voor de planeet.
Alle materialen werden met dit oogmerk gekozen.
20 % van de gebruikte kunststof bestaat uit
gerecycleerd materiaal.

Zijn elektronica werd ontworpen om zo weinig
mogelijk energie te verbruiken.

Hij werd volledig ontworpen met respect voor het
milieu en de kenmerken hiervoor gaan dikwijls
verder dan de RoHS richtlijn vereist.

www.schneider-electric.be



1tingsarmatuur...

...So*
Essentieel

Exiway EasyLED, een essentiéle keuze!

Enkele referenties volstaan om de meeste
behoeften bij kleine installaties te dekken.

Het is even gemakkelijk om ze te krijgen bij uw
lokale distributeur als ze te installeren (of het nu
om een nieuwe installatie gaat of een renovatie).
Exiway EasyLED combineert alle ingrediénten

die hem onmisbaar maken: lange levensduur

+ esthetiek + betrouwbaarheid + lage
aanschafprijs en besparing in gebruik.

...So*
Schneider Electric

Exiway EasyLED werd ontwikkeld met dezelfde
eisen als deze van de andere producten van
het Exiway gamma.

Kwaliteit van de gebruikte materialen,
betrouwbaarheid van de batterij en de
elektronische componenten.

Exiway EasyLED heeft de certificatie NF AENOR,
ENEC, enz. Zijn prestaties op lange termijn zijn
uitzonderlijk, evenals de energie-efficiéntie van
zijn LED’s en zijn elektronica.

N

* \Voor restaurants, \
shops, kleine
ondernemingen,
kleine kantoor-

www.schneider-electric.be

* |P42 / IKO7 * Dikte: 37 mm * Autonomie: 1 uur gebouwen,
» Tot 240 Im * Inbouwdiepte: 29 mm residentieel, huizen,
enz. /
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Noodverlichting: Exiway EasyLED

— Technische karakteristieken
m Beschikbare werkingsmodi : permanent en niet permanent. De producten in
permanente modus kunnen gebruikt worden in niet permanente modus.
De keuze wordt gemaakt in functie van de aansluiting.

m Installatie: systeem voor snelle bevestiging.
m Conform de norm IEC EN 60598-2-22
m ENEC certificering
m AENOR certificering
C E m NF certificering

m Standaardversie :

mogelijkheid om de armaturen in ruststand te plaatsen dankzij het gamma met
Teleur afstandsbedieningen

m Beschermingsgraad: IP42, IKO7

m Isolatieklasse: I

m Installatie mogelijk op ontvlambare opperviakken

m Vuurbestendigheid (volgens IEC 60695-2-10), proef met gloeidraad: 850 °C

e, m Behuizing van polycarbonaat, zelfdovend 94V-2 (UL 94)
m Lichtbron: LED met lange levensduur (verwachte levensduur meer dan 10 jaar bij
‘________—-—-—-—‘—- een normale omgevingstemperatuur®)
m Voeding: 220/230V, 50 Hz
m \olledig opgeladen in 12 uren.

() Typisch bij 25 °C.

Productreferenties

Exiway EasyLED Bescher- Autonomie | Minimale lichtstroom (Im) | Verbruik in ] Besturing
mingsgraad | (u) in N.P/P modus 1
IP noodomstandigheden
Standaard Niet permanent
P42, IKO7 1 70 2,4 1,6 Ni-Cd 3,6 0,8 RC OVA38372
=== | Nieuw met
r drukknop
L i 120 2,5 1,6 Ni-Cd 4,8 0,8 RC OVA38352
240 3,9 1,0 Ni-Cd 4,8 1,6 RC OVA38357
IP65, IKO7 1 70 2,4 1,6 Ni-Cd 3,6 0,8 RC OVA38359
120 2,5 1,6 Ni-Cd 4,8 0,8 RC OVA38360
170 2,5 1,6 Ni-Cd 4,8 0,8 RC OVA38362
240 3,9 1,0 Ni-Cd 4,8 1,6 RC OVA38364
2 140 3,9 1,0 Ni-Cd 4,8 1,6 RC OVA38361
Permanent
IP42, IKO7 1 170 3,8/5,9 |0,8/2,6 |Ni-Cd 3,6 1,6 RC OVA38356
P65, IKO7 1 170 3,8/5,9 |0,8/2,6 |Ni-Cd 3,6 1,6 RC OVA38363

Opmerking: de producten in permanente modus mogen gebruikt worden in niet permanente modus. De keuze wordt gemaakt in functie van de aansluiting.
(1) RC: Remote Control (Afstandsbedieningen) Teleur.

H-6 Lifels ®n Sciér‘lEleititer www.schneider-electric.be



Noodverlichting: Exiway EasyLED

Referenties toebehoren

Compati Afmetingen (mm) Ref.
breedte x hoogte x diepte

Zelfklevende pictogrammen Alle modellen 278 x 100 OVA53129
(1 set van drie)
Links/Rechts/Onderaan
Zichtbaarheid: 20 m
Montagekit in vals plafond*® Wit Alle modellen 342 x 157 x 39.5 OVA53120
Inbouwdoos zonder schroeven Wit Alle modellen 292.5x116.5x 39 OVA53119
Beschermingsrooster Alle modellen 191x347 x93 OVA53098
Vetrosignal STD Alle modellen - OVA53136
Links/Rechts ey .
Zichtbaarheid: 23 m IS8 Sy
Onderaan STD Alle modellen - OVA53138
Zichtbaarheid: 23 m so OVA53139
Schroefmateriaal Alle modellen - OVA53131
(3 sets van 4 schroeven)
Teleur afstandsbediening T Met alle modellen (voor 102x 77 x81 OVA50325E

Lo i 100 verlichtingsarmaturen) | 4,5 modules van 18 mm

B

. . . Met alle modellen 90x71x60 OVA50326E

.8 (voor 500 verlichtingsarma- |4 modules van 18 mm
1 = turen)

(*) Dit toebehoren mag slechts gebruikt worden op een stevig oppervlak zoals houten platen, metaal of pleister (niet geschikt voor platen van glaswol).

Referenties reserveonderdelen

Beschrijving Compatibiliteit

Batterijen (Ni-Cd) 3,6V, 0,8Ah OVA38372 OVA51105
3,6V, 1,6 Ah OVA38356 OVA51108
4,8V, 0,8 Ah OVA38352 OVA51106
4,8V, 1,6 Ah OVA38357 OVA51107

www.schneider-electric.be Lifels ®n | Schneider H-7

&E lectric



Noodverlichting: Exiway EasyLED

Referenties|Installatie- Directe Vluchtweg Oppervilakte |Anti-paniekruimte
hoogte voor |lichtstroom |1 Lux min.
een montage |onder de Langs de centrale lijn Verlichtingsarmaturen in

aan plafond |verlichtings- regelmatige reeks
armaturen

Vluchtwegen (m) (lux) (m) (m?) (m) (m?)
I OVA38352 2,00 10,83 2,73 18,07 [2,78 16,86 |23,80 2,88 16,87 (2,92 [579 [39,57
i 0 OVA38360 250 6,93 2,95 7,45 (295 [7,48 26,03 3,15 |7,64 (3,15 [6,45 40,91
I 2,80 5,53 303 7,60 (3,03 7,74 130,32 325 [8,16 13,25 |7,10 47,23
3,00 4,81 3,08 7,79 (3,08 7,93 [2945 3,32 (8,50 (3,32 [7,74 [48,87
l_a B 3,50 3,54 3,15 827 (3,12 8,23 [29,16 3,44 (866 |3,41 [864 |53,76
I 3,80 3,00 3,16 8,44 (3,10 8,40 34,37 351 [891 /346 [898 5585
== 5 4,00 2,71 3,15 858 3,07 [8,54 [28,56 355 (9,19 (3,47 [9,26 |61,88
I 4,50 2,14 301 (873 (295 869 |24,10 360 [9,67 354 966 57,24
o o 5,00 1,73 277 1889 2,77 (869 2231 3,60 [10,21 13,60 [10,11 [59,50
5,50 1,43 2,39 8,87 (2,39 8,60 [15,75 3,59 [10,56 [3,59 [10,46 63,00
6,00 1,20 1,86 (8,72 1,83 (844 10,71 3,55 10,96 13,50 |10,86 64,26
OVA38356 |2,00 15,19 3,02 9,26 3,14 7,64 [29,16 3,08 [7,77 318 [6,73 [52,66
OVA38363 | 2:20 9,72 3,38 (8,28 (3,41 (832 [3533 3,43 (8,30 (3,46 [6,84 |54,86
Antipaniekruimte 2,80 7,75 349 (854 (352 871 [36,15 3,56 /8,89 3,59 |7,14 60,06
3,00 6,75 3,54 8,77 3,61 (894 [36,15 362 (925 (3,67 |7,38 |58,91
E 3,50 4,96 366 19,37 (369 (946 [4282 3,77 19,17 (3,80 9,44 (69,25
= = 3,80 4,21 370 19,64 (373 [9,73 40,81 3,86 |9,56 3,89 |9,84 73,04
4,00 3,80 3,73 (9,79 [3,73 9,88 [38,08 3,93 [9,80 (3,93 [10,08 |73,79
4,50 3,00 3,71 [10,08 [3,74 10,17 |48,20 4,02 (10,75 [4,05 [10,85 78,32
F 5,00 2,43 3,67 [10,31 [3,67 10,31 /44,63 413 [11,41 (4,13 [11,42 81,82
5,50 2,01 3,54 10,44 [3,47 [10,39]36,00 4,23 [11,63 (4,15 [11,74 [72,00
£ == 6,00 1,69 3,29 (10,43 [3,26 10,48(32,13 421 12,10 [4,17 [12,21 85,69
G H 7,00 1,24 2,51 (10,27 [2,51 10,27 |14,58 410 [12,86 |4,10 [12,88 |87,47
OVA38357 |2,00 21,52 415 19,92 350 829 |38,38 3,89 |598 3,36 |504 61,59
OVA38364 1250 13,78 3,78 [10,99 [3,78 9,16 |41,37 3,62 (9,44 (3,62 |7,62 (76,24
Aen E: transversale 2,80 10,98 393 (1143 (393 [9,65 [47,82 3,83 9,87 (383 7,94 [76,97
tussenafstand met de muur 3,00 9,57 4,02 11,17 14,02 9,94 49,54 3,93 10,12 /3,93 |7,98 |79,66
B en F: transversale 3,50 7,03 4,21 11,06 4,21 10,53 53,76 4,17 110,87 4,17 |8,68 183,83
tussenafstand tussen de 3,80 5,96 430 10,66 426 [10,81]55,85 432 [11,29 429 [9,09 (91,29
verlichtingsarmaturen 4,00 5,38 433 (10,82 4,33 [11,0160,69 436 [11,61 (436 9,70 [96,40
C en G: axiale tussenafstand 4,50 4,25 442 [11,32 4,38 11,37 55,73 452 (11,89 4,48 11,67 [99,41
met de muur 5,00 3,44 446 11,76 4,35 [11,76 |59,50 4,69 12,35 (4,58 12,25 [105,99
D en H: axiale tussen- 5,50 2,85 4,49 112,00 4,34 [12,0060,75 4,78 [13,08 [4,63 (12,98 [117,00
afstand tussen de 6,00 2,39 440 12,21 4,32 [12,21 64,26 4,82 13,64 |4,74 13,54 117,82
verlichtingsarmaturen 7,00 1,76 4,04 12,44 [3,92 (12,28 |43,74 4,91 14,42 [4,77 114,32 |116,63
8,00 1,35 3,31 12,39 (3,19 [12,17]19,04 4,88 [15,15 (4,72 15,05 [114,25
9,00 1,06 1,79 [11,92 (1,83 (11,75 (12,05 4,55 116,21 (4,64 15,97 96,40
OVA38359 2,00 6,41 228 569 (2,30 582 [1547 2,55 (6,02 [2,57 [4,85 [25,88
ovA3s3a72 |2:50 4,10 241 16,17 (2,39 6,26 [14,88 2,71 1591 (2,69 [6,10 (29,75
2,80 3,27 241 16,39 (241 644 [18,66 2,76 [6,54 (2,76 [6,69 [30,32
3,00 2,85 241 16,49 2,39 6,52 [16,07 2,81 (6,89 (2,78 [6,98 (34,81
3,50 2,09 229 16,70 (225 6,64 |14,58 2,87 [7,35 12,83 7,38 30,07
3,80 1,78 213 6,75 2,13 6,67 12,89 2,86 |7,63 (2,86 |7.67 |34,37
4,00 1,60 199 (6,74 (2,02 (6,71 [14,28 2,84 [7,83 (2,87 [7,80 [38,08
4,20 1,45 185 [6,71 [185 [6,65 10,50 2,84 (799 (2,84 [7,96 (34,11
4,50 1,27 157 [6,63 [155 [6,51 [6,02 2,79 18,30 (2,75 [8,20 (36,15
5,00 1,03 028 16,34 (055 6,19 0,00 195 (8,36 (3,30 (819 (29,75
OVA38361 |2,00 12,53 2,88 8,79 294 7,22 [2588 2,98 [7,16 (3,02 [599 4582
2,50 8,02 3,17 |7,74 [317 7,89 |30,68 3,25 |8,00 3,25 [6,41 48,35
2,80 6,39 328 (811 [328 (8,23 (30,32 335 |8,58 3,35 [6,86 |51,32
3,00 5,57 3,30 (8,34 [3,33 8,45 [34,81 341 |896 3,43 [7,20 |55,56
3,50 4,09 338 8,84 338 [8,88 [29,16 3,58 (8,72 [3,58 9,06 |61,05
3,80 3,47 3,39 (9,02 [339 (9,10 [34,37 3,67 1923 (3,67 |9,40 62,29
4,00 3,13 3,39 (9,12 [3,39 9,16 |38,08 3,73 19,59 (3,73 [9,67 /61,88
4,50 2,48 3,33 (9,32 [3,33 (9,36 |36,15 3,80 |10,34 3,80 |10,24 69,29
5,00 2,01 322 [945 [3,15 (9,49 [29,75 3,86 |10,74 3,79 [10,64 59,50
5,50 1,66 296 948 (2,92 [9,52 [27,00 3,84 11,06 3,80 |11,0572,00
6,00 1,39 2,61 [9,46 [2,64 (942 [10,71 3,77 11,46 3,80 |11,46 64,26
7,00 1,02 0,80 [9,05 [0,89 8,88 0,00 345 (12,36 3,79 |12,26 58,31
OVA38362 |2,00 14,73 311 19,42 (3,14 [7,81 [31,24 3,12 |7,95 3,14 6,81 |54,74
2,50 9,43 3,32 (9,92 (3,38 (845 |3533 3,44 [843 [350 |7,04 [59,97
2,80 7,52 346 (871 (349 (8,79 (36,74 359 (9,00 (362 [7,40 [61,81
3,00 6,55 354 (885 (354 8,98 3548 3,67 [9,36 (3,67 |7,64 15958
3,50 4,81 362 19,33 (362 (9,46 [40,09 3,78 (10,30 |3,78 [8,80 [69,25
3,80 4,08 367 1960 (3,64 9,73 [34,37 3,86 (10,00 [3,83 [9,90 [73,04
4,00 3,68 367 975 367 9,84 [38,08 3,90 (10,18 (3,90 [10,18 [71,41
4,50 2,91 3,68 10,04 3,64 [10,08[40,67 4,02 110,75 (3,99 10,85 [78,32
5,00 2,36 3,57 (10,27 (3,50 10,22 40,91 410 [11,35 (4,03 11,46 81,82
5,50 1,95 3,37 10,35 3,30 [10,26 /36,00 413 [11,76 [4,06 11,88 [72,00
6,00 1,64 3,06 10,39 3,06 [10,29[32,13 4,09 [12,29 (4,09 (12,19 (85,69
7,00 1,20 2,07 10,13 (2,04 (9,94 [14,58 3,99 [12,95 (3,94 [12,85 87,47
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Noodverlichting: Exiway EasyLED

De 6 SmartLED voordelen

. Vereenvoudigde test door laserpointer
of via drukknop

. Ecologische langere levensduur batterij
NiMh (Nikkel Metaal hydride)

. Volledig autotest IP42/IP65-gamma met beperkte
afmetingen en beperkte hoogte

. LED-technologie met laag verbruik en
levensduur van 100.000 u

. Lichtstroom tot 700 Lm

. Nieuw toebehoren "Click&Fix" Picto Screen
(ref. OVA53158)

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'érgleic!e_r H-9



Noodverlichting: Exiway SmartLED

Eenvoud Discreet Esthetisch

100 tot 700 lumen in slechts Discreet en esthetisch product. Installeerbaar met of zonder het

1 productgrootte. meegeleverde frame.
Universeler met minder
product- en

accessoirereferenties.

TBS afstandsbediening
A =) A o3

Slechts enkele millimeters
onder het plafond.

g —
—

Foutenrapportering op de
voorzijde van de TBS-SmartLED
150 en TBS-SmartLED 250
afstandsbedieningen.

H-10 Lifels On Scfér\EIeiclter www.schneider-electric.be



Noodverlichting: Exiway SmartLED

1. Nieuw onderhoudssysteem

f -

\ 2s€t

Product geinstalleerd op hoogte? Testknop. Direct resultaat op de

Testbaar op afstand met een gewone laser. Resultaat op LED en wordt LED.

verzonden naar de TBS.
2. Aangepast
Het sierframe meegeleverd bij elke SmartLED kan gebruikt worden Pictogram "Lopende persoon" wordt weergegeven met optionele
om de vorm van het product aan te passen. sierapparaten.

4. Gemakkelijk te
3. Snelle en veilige bedrading bevestigen en uit te lijnen

Fitting kan op meerdere manieren
gemakkelijk worden bevestigd. De
meeste bestaande producten op
de markt kunnen gemakkelijk
worden vervangen.

Schroefloze connector 2 x 2,5 mm? Kit voor valse plafonds voor
peringang. verschillende types en diktes van
plafondplaten.

5. Snelle installatie

Het frame kan vooraf gemonteerd worden. Steek de kabel door de kabelwartel, plaats de draden in de schroefloze connector en klik de
reflector op zijn plaats.

www.schneider-electric.be Life Is On Sclénleide_r H-11
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Noodverlichting: Exiway SmartLED

= Technische karakteristieken
03 m Verkrijgbaar voor permanent en niet-permanent bedrijf: het product voor
permanent bedrijf kan worden gebruikt in niet-permanente modus. De modus

kan worden geselecteerd op de connector
m Installatie: plaat voor snelle montage
m Voldoet aan de norm IEC EN 60598-2-22
P = m ENEC-certificering
m Versie autotest (Activa): werking kan worden opgeschort door middel van de
CE rustmodus via TBS of afstandsbediening
Veiligheidsklasse: IP65, IKO7
Isolatieklasse: [l @
Installatie zelfs op brandbare oppervlakken
Brandgedrag (IEC 60695-2-10), gloeidraad: 850°C
Bedrijfstemperatuur: 0...40°C
Behuizing van zelfdovend polycarbonaat 94V-2 (UL 94)
| ‘: LED-lichtbron met lange levensduur (> 10 jaar bij typische
et p——h} omgevingstemperaturen*)
Voeding: 220/230 V, 50/60 Hz
m Oplaadtijd:
O volledig opladen in 12 uur met autonomie van 1 uur
O volledig opladen in 24 uur met autonomie van 3 uur.

m Activa producten worden geleverd met een extra afneembaar sierframe.
m Vetrosignal OVA53159 wordt geleverd met 5 verwijderbare pictogrammen (Links/
Rechts/Omhoog/Omlaag/Opaline).

(*) Typische omgevingstemperatuur: 25 °C.

Activa producten

Veiligheids- | Autonomie | Gemiddelde lib t6 room Verbruik Bediening (1) | Flux met Flux met

kas e ()] (Im) in NP /P Picto Screen | Vetrosignal
noodtoestand
IP65, IKO7 (VA) (Im) (Im)
Niet-permanent bedrijf
1 280 - 2,8 0,3 Ni-Mh | 3,6 2,0 | TBS 150 152 OVA48305
480 - 3,3 0,4 Ni-Mh | 4,8 (2,0 | TBS 230 261 OVA438310
600 - 3,4 0,4 Ni-Mh | 6,0 {2,0 | TBS 287 327 OVA48313
3 120 - 2,8 0,3 Ni-Mh | 3,6 |2,0 |TBS 64 65 OVA48300
Permanent bedrijf
1 280 160 3,5/7,6 |0,4/3,3 |Ni-Mh |3,6 /2,0 |TBS 150 152 OVA438306
700 330 3,9/9,4 |0,4/4,5 |Ni-Mh |7,2|2,0 |TBS 335 381 OVA48315

Opmerking: Het product @ or permanent bedrijf kan worden gebruikt in niet-permanente modus De modus kan worden gee lecteerd op de connector.
Alle producten worden gelee rd met een afneembaar & erframe.

(1)TBS: TBS150 of TBS250

Reserveonderdelen

Batterijen (Ni-Mh) 3,6V, 2,0Ah OVA48300, OVA48305, OVA48306 OVA51150
; 4,8V,2,0Ah OVA48310 OVA51141
A 6,0V, 2,0Anh OVA48313 OVA51152

5
y‘él 7,2V, 2,0 Ah OVA48315 OVA51153

H-12 Lifels ®n Sciér‘lEleititer www.schneider-electric.be



Noodverlichting: Exiway SmartLED

Toebehoren

Picto Screen + 3 pictogrammen  1ISO
Zichtbaarheid: 24 m

Met 1 set van 3 verwijderbare
pictogrammen: Links/Rechts/Omlaag

Compatibiliteit

Alles.

Picto Screen
gemakkelijk klikbaar
vooraan.

Afmetingen (mm)
hoogte x breedte x
diepte

127 x 304 x 30,5

Ref.

OVA53158

Pictogram voor Picto Screen ISO
Zichtbaarheid: 24 m

Verwijderbaar

1setvan 4:

45° Omhoog Links/

45° Omhoog Rechts/

45° Omlaag Links/

45° Omlaag Rechts

OVA53158

121x297x0,5

OVA53165

Inbouwdoos voor viakke Wit
montage

Alles

123 x296 x 47

OVA53157

Kit voor valse plafonds
Met 4 schroeven: 2 lange en
2 korte schroeven

Alles

OVA59823

Kit slang + connector

IP65

Kit kabelwartel + metalen moer
+ rubberen ring

Alles

@20, M20

OVA53163

Beschermrooster
1K10

Alles

178 x 356 x 73

OVA53160

Vetrosignal + 5 pictogrammen  ISO
Zichtbaarheid: 30 m

Met 1 setvan 5

verwijderbare pictogrammen:
Links/Rechts/Omhoog/Omlaag/Opaline

Alles

188x330x 10

OVA53159

Pictogrammen van 45° voor ISO
Vetrosignal

Zichtbaarheid: 30 m

Verwijderbaar

1 setvan 4:

45° Omhoog Links/

45°0mhoog Rechts/

45° Omlaag Links/

45° Omlaag Rechts

OVA53159

187 x330x0.5

OVA53164

TBS-SmartLED 150

Alle modellen (voor
150 armaturen)

90 x85x68
5mod. van 18 mm

OVA53161

TBS-SmartLED 250

Alle modellen (voor
250 armaturen)

90 x85x68
5mod. van 18 mm

OVA53162

www.schneider-electric.be
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Noodverlichting: Exiway SmartLED

Referenties|Installatie- Directe Vluchtweg Oppervilakte |Anti-paniekruimte
hoogte voor |lichtstroom (1 Lux min. met meer dan |0,5 lux min.
een montage (onder de Langs de centrale lijn 1 lux op de Verlichtingsarmaturen in
aan plafond |verlichtings- regelmatige reeks
A B (o] D E F G H
(m) (lux) (m) (m?) (m) (m?)
Vluchtwegen OVA48305 |2.00 27.92| 4.06) 9.65 3.65 8.83 4790, 4.08/ 5.18] 4.48| 5.01 69.92
2.50 17.87| 4.70/ 11.20| 4.00/ 9.81 53.46| 3.65/ 9.49 4.20, 9.47 84.61
I h h 3.00 12.41] 3.95 12.53| 4.28| 10.60 57.57| 4.40/ 7.03] 4.09) 7.30 97.07
I i} i} 3.50 9.12] 4.28/ 12.13] 4.52| 11.31 62.87| 4.65 6.77| 4.43] 7.34 105.69
4.00 6.98 4.56| 11.44| 4.64 11.86 65.45] 4.81 7.19 4.74] 8.1 107.11
A B 5.00 4.47 4.79| 12.58) 4.87| 12.74 70.66/ 5.06/ 10.00, 4.99 11.87 124.59
6.00 3.10/ 4.82) 13.39] 4.86 13.33 80.33| 5.27| 11.77) 5.23| 10.93 139.24
I L L 7.00 2.28/ 4.63 13.82| 4.68 13.76 58.31| 5.43| 12.64| 5.38/ 12.07 145.79
| o o 8.00 1.75] 4.25[ 13.97] 4.25 13.79 57.12 5.42| 15.48] 5.42 15.31 152.33
9.00 1.38/ 3.55| 13.82] 3.55| 13.63 24,10 5.30 16.77| 5.30) 16.58 144.60
L = 10.00 1.12) 217/ 13.37] 2.26| 13.24 29.75| 5.28/ 17.64) 5.08 17.43 119.01
OVA48310 2.00 53.08/ 4.29/ 10.21| 4.39 10.56 68.13 4.90 6.15] 4.80 5.65 92.23
2.50 33.97| 5.07| 12.00] 4.85 11.71 82.75/ 5.38/ 6.86/ 5.60, 6.19 118.08
3.00 23.59] 5.82| 13.71| 5.25/ 12.79 95.06/ 5.53 7.52| 6.09] 6.90 144.60
- . 3.50 17.33] 6.45/ 15.34| 5.55 13.66 102.05 4.98| 13.65 5.71 12.80 164.01
Antipaniekruimte 4.00 13.27 5.36) 16.83 5.87 14.51 10711 5.83 14.28_ 5.36 14.05 _ 188.03
£ 5.00 8.49/ 6.01 16.98 6.29 15.93 122.73 6.28/ 9.61 6.03 10.14 206.40
= = 6.00 5.90 6.49| 16.24| 6.55/ 16.98 139.24) 6.59| 11.00/ 6.53 12.32 224,93
7.00 4.33] 6.70 17.54] 6.70 17.76 138.50, 6.89] 11.49] 6.89 13.47 240.55
8.00 3.32 6.65| 18.50, 6.77 18.41 152.33  7.18| 13.95/ 7.06 12.81 257.06
F 9.00 262 6.54| 19.06) 6.66/ 18.80 144.60 7.33] 16.47, 7.20| 15.28 295.21
10.00 212 6.31] 19.23| 6.37| 19.15 119.01) 7.30| 21.37] 7.24| 20.54 267.77
e s OVA48313 | 2.00 65.02 4.49 10.66] 4.66 11.14 73.19 5.06 6.44) 490 5.89 98.18
T e 2.50 41.61) 5.30/ 12.42] 5.13| 12.38 90.19] 5.62 7.26/ 5.79 6.60 127.38
G H 3.00 28.90 6.08 14.18/ 5.53 13.48 109.12 597 8.03 6.52| 7.33 157.31
3.50 21.23 6.80 15.87] 5.88 14.43 119.36 5.71] 8.67 6.51] 8.15 182.23
4.00 16.25/ 7.37| 17.40, 6.22/ 15.29 130.91 5.46) 13.21 6.37| 12.84 203.50

A en E: transversale

tussenafstand met de muur 5.00 1040, 6.29 19.86 6.76 16.81 141.32 6.71) 10.15 6.28 10.60 238.02
B en F: transversale 6.00 7.22| 6.96 17.66_ 7.15 18.13 152,63 7.12 10.95_ 6.95 12.17 _ 259.74
tussenafstand tussen de 7.00 531 7.25 18.43] 7.31] 19.09 178.50] 7.41] 11.77] 7.35[ 13.71 280.64
C en G: axiale tussenafstand 9.00 3.21] 7.35 20.53| 7.49] 20.44 192.79] 7.82) 18.30] 7.69] 16.78 313.29
met de muur 10.00 2.60| 7.27| 21.08/ 7.33] 20.89 178.51) 7.99) 18.61 7.92| 17.41 357.02
D en H: axiale tussen- OVA48300 2.00 12.82| 2.65 840 2.88 7.11 2559 3.13] 4.89 292 5.05 43.14
afstand tussen de 2.50 8.21| 298| 8.41 311 7.74 29.75| 3.36| 4.70 3.24 518 49.74
verlichtingsarmaturen 3.00 570 3.19] 8.05 3.25 8.30 34.81] 3.50] 5.34) 3.45 6.23 52.21
3.50 4.19] 3.26] 8.61 3.29| 8.76 30.07] 3.60, 7.69 3.57 9.14 59.23
4.00 3.21] 3.27, 9.04| 3.30] 9.08 38.08/ 3.71] 9.57| 3.68| 8.90 61.88
5.00 2.05/ 3.12] 945 3.12] 9.28 29.75| 3.86/ 9.33] 3.86 9.02 59.50
6.00 1.42| 2.52| 9.42] 252 9.29 13.39] 3.81| 11.29 3.81] 11.19 64.26
7.00 1.05/ 0.92) 9.01] 1.05] 8.83 0.00] 3.81| 11.88] 3.42 11.88 58.31
8.00 0.80/ 0.00, 0.00] 0.00 0.00 0.00/ 0.00, 0.00] 0.00/ 0.00 0.00
9.00 0.63] 0.00, 0.00/ 0.00] 0.00 0.00/ 0.00, 0.00/ 0.00] 0.00 0.00
10.00 0.51] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00 0.00
OVA48306 2.00 31.21) 3.93] 9.69 3.76) 9.04 49.39] 4.25] 532 4.41 4.95 71.70
2.50 19.97) 451 11.26] 4.12| 10.08 53.93] 3.88 8.44] 4.20] 8.04 86.47
3.00 13.87| 4.13| 12.66, 4.41| 10.88 58.911 4.49 6.48 4.24 6.43 102.42
3.50 10.19] 4.40| 13.56, 4.69| 11.65 69.25 4.79] 7.00f 4.53] 7.18 109.34
4.00 7.80] 4.68] 12.82] 4.90| 12.26 73.79] 5.04] 7.42 4.84 7.85 121.39
5.00 499 5.00 13.11] 5.13] 13.33 87.400 5.34) 844 522 9.35 139.46
6.00 3.47) 5.08 14.13] 5.12) 13.99 85.69 5.53] 10.61] 5.49/ 10.04 149.95
7.00 2.55 495/ 14.63 5.09| 14.43 87.47 574 12.77) 5.60 12.09 171.30
8.00 1.95] 4.71) 14.86| 4.76] 14.53 71.40 5.80 13.99] 5.75 13.48 152.33
9.00 1.54) 4.15) 14.78] 4.15 14.51 72.30] 5.75/ 15.78 5.75 15.34 174.72
10.00 1.25/ 3.20 14.47| 3.30 14.33 29.75 5.76) 16.87| 5.61 16.53 163.64
OVA48315 2.00 67.44 4.34) 10.78 4.66 11.07 7438/ 521 6.44 4.89 4.89 100.26
2.50 43.16/ 5.13) 12.48/ 5.18 12.30 89.26| 5.81| 7.26 5.75 5.75 129.70
3.00 29.97) 5.89 14.25 5.64/ 13.48 108.45 6.13 8.03 6.37 6.37 157.31
3.50 22.02 6.51 15.84) 6.00 14.51 123.01 5.31) 1447, 572 572 179.50
4.00 16.86) 7.07) 17.36/ 6.28 15.45 126.15 5.55 15.41] 6.18 6.18 207.07
5.00 10.79 6.40 17.88/ 6.82 16.98 141.32 6.81) 10.27] 6.43] 6.43 243.60
6.00 7.49 6.96/ 19.25 7.21) 18.22 1562.63 7.21 11.18 6.98 6.98 254.38
7.00 5.51 7.31 18.77 7.51 19.27 182.23| 7.53/ 1290, 7.35 7.35 284.28
8.00 4.22) 7.46| 19.86| 7.59) 20.11 166.61| 7.74) 14.36) 7.61| 7.61 314.18
9.00 3.33 7.42 20.71| 7.55 20.71 192.79] 7.95| 15.60| 7.82] 7.82 325.34
10.00 2.70| 7.33| 21.27| 7.47| 21.26 178.51 8.15/ 16.34| 8.01| 8.01 364.46
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Noodverlichting: Guardian

Standard versie IP 65, IK 07
Garandeert de veiligheid in grote ruimten.

Hoog vermogen en grote lichtsterkte voor hoge gebouwen.
Volledig herladen in 12 uur tijd.

5. Halogeenverlichting Y,

Leverttot 1.050 lumen met twee krachtige
halogeenlichtbundels.

6. Instelbare lichtbundels Y,

Twee afzonderlijke instelbare lichtbundels.
ledere halogeenlamp draait van 90° tot 45°
rond haar as, zodat ze in alle richtingen,
horizontaal en verticaal, kan worden
gedraaid.

H-16 Lifels ®n Sdér}?idter www.schneider-electric.be



Noodverlichting: Guardian

Standard versie IP 65, IK 07

1. Betrouwbare installatie

Gemakkelijk aan te sluiten en te plaatsen.

2. Gemakkelijk te onderhouden

Gemakkelijke demontage.

3. Bijzonder stevig met het oog op een hoog
beschermingsniveau

IP 65
Stevig: IK07

\_ 4. Volledig

Het apparaat is uitgerust met een
steun voor verticale bevestiging.

ectric
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Noodverlichting: Guardian

De zoeklichten zijn zowel
horizontaal als verticaal
instelbaar.

H-18 Life Is On

Schneider

Standard versie IP 65, IK 07

Technische karakteristieken

Geleverd met 2 richtbare spots met krachtige gloeilampen (1050 Im)

m De spots draaien om hun as van 90° tot 45°. Mogelijkheid om in alle richtingen
te richten.

m Niet permanente veiligheidsverlichtingsapparaten

m Conform de EN 60598-2-22 norm

m Kan via het gamma Teleur afstandsbedieningen in stand-bymodus worden
geplaatst

m Beschermingsgraad: IP 65, IK07

m [solatieklasse: || @

m Werkingstemperatuur: 0 tot 40°C

m Vuurbestendighied (EN 60695-2-10), gloeidraad: 850°C

m Netvoeding: 230V, 50 Hz

m \olledig herladen in 12 uur tijd

Afmetingen

! 328 !

A
A (ol
B C
Vermogen lichtbron Afmetingen (mm)
A |B |c
2x50 W | 280 [ 440 |230

Installatiemethodes

Wand (verticaal)
(installatie zonder
toebehoren)

Wand (horizontaal)
(installatie met niet
meegeleverde steun)

www.schneider-electric.be



Noodverlichting: Guardian

Standard versie IP 65, IK 07
Productreferentie

Guardian Bescher- Autonomie | Gemiddelde | Gemiddelde lichtstroom | Verbruik (VA) | Pb-batterij
mingsgraad stroom (Im)

Niet permanent zonder zelftest
P65 IKO7 |1 1050 2x50 GY6.35 | 37 2x12V |7,2Ah| 7,50 OVA41436E

Referenties toebehoren

Afmetingen (mm)

hoogte x breedte x diepte
Beveiligings- 118 x 118 x 20 OVA50342E
rooster

(2 delen)

Teleur afstands- b 102 x 77 x 81 OVA50325E
bediening + 5 4,5 mod. van 18 mm
e
A S d - 90x 71 x 60 OVA50326E
'I- . - 4 mod. van 18 mm
: -
. =3

Referenties onderdelen

Beschrijving Ref.
Lamp E a’;‘-‘p 12V;50W OVA51004E

Batterij (Pb)

12V;7,2An OVA51024E

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'énleide_r H-19
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Deze generatie lampen levert een onmiddellijke en efficiénte
oplossing voor talrijke situaties: beveiliging van gebouwen,
onderbrekingen en uitvallen van stroom, opsporing en hulp, ingrepen
van politie of brandweer, ...

P101309-15
P101308-40

Bewaking, veiligheids-  Oplossing voor moeilijke  Politie, brandweer,
toepassingen, enz. omstandig-heden enz.

buiten (diensten in verband
met onderhoud, opsporing en
hulp, enz.)

> Noodoplossing Gebruiks-
vriendelijkheid

e In geval van onder- e Dankzij de
breking van de afneembare bundel
voeding: wanneer en de stabiele voet,
de draagbare kunt u comfortabel
noodlamp aangeslo- werken en blijven
tenis op het net, zal uw handen vrij.
ze automatisch Alle modellen zijn
aangaan. Met haar ergonomisch:
diffusorin de gemakkelijk te
knippermodus kunt hanteren en mee te
u de lampen nemen.

gebruiken om een
gevaar te melden.

q

Functie draaibare kop

Functie noodverlichting

H-20 Life Is ®n Sdé"leider www.schneider-electric.be

Electric



Noodverlichting: Draagbare noodlampen

Top 4 IP 40

Presentatie

m Top 4 is een professionele, draagbare noodlamp met oplaadbare batterij,
uitgerust met 2 lichtbronnen: een xenonlamp (5,5 W) en een gloeilamp (1,5 W).

m |deaal voor nachtwakers en onderhoudsdiensten. Top 4 kan ook worden gebruikt
als noodlamp dankzij de diffusor-signaalgever met knipperfunctie voor de twee
lichtbronnen.

m Stevig: ontworpen voor intensieve toepassingen en vervaardigd van zeer sterke
materialen.

m Rechtstreeks oplaadbaar vanuit een 230 V contact. De hoofdkabel bevindt zich
in de optische eenheid.

m Wanneer de lamp aangesloten is op het net, zal ze, bij het uitvallen van het net,
automatisch overgaan naar de noodmodus en gevoed worden door haar batteri].

m Polyvalent: Top 4 kan worden gebruikt als lantaarnlamp dankzij de instelbare
bundel.

m Optionele lader: nuttig om de Top 4 op te laden in de wagen.

Technische karakteristieken

m De twee lampen kunnen knipperen

m Beschermingsgraad: IP 40

m [solatieklasse: || @

m Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40°C

m Oplading: 230V, 50 Hz, oplaadtijd: 24 uren

m Autonomie: 3 uren (hoofdlamp) en 15 uren (hulplamp)

Diagram
| m
I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
T - 0 T
[T
[T
’/\ N-H
- H
T H 320 Ix
HHHT H
T rrrTrrrrrTrT
2m

Productreferentie

Stroom, type en autonomie

Hoofdlamp Hulplamp
5,5W-xenon-3u ‘1.5W—gloeilamp—15u ‘10

Lamp en 4 kleurenfilters (inbegrepen).

Referenties toebehoren

Ref.

Lamp- Toebehoren van geverfd metaal, om de draagbare | OVA50360E
houder l lamp te bevestigen aan de muur, in een voertuig

met motor, hoogspanningscabine, enz.

Onderdelen

Diffusor- Voor het omvormen van een draagbare lamp tot OVAS50315E

Ref. signaalge- een signaleringsapparaat. Ze wordt aangepast om

Batterij == 6V-4Ah-Pb OVA51023E ver te worden gebruikt bij verkeersongevallen, mist,

diverse gevaren, enz.

Ideaal voor de brandweer, een bouwonderneming,

de politie, enz.

Lampen ) xenon- 6V-09A-E10 | OVA51001E Lader Wordt gebruikt om de draagbare noodlamp op te OVA50358E
-y laden vanuit een 12/24 V GS contact van een

- voertuig.
6V-15W OVA51000E u Maximaal uitgangsvermogen: 10 VA (capacitieve
é,) ' 3 ladingen niet inbegrepen)
Uitgangsspanning: 220 V, 50 Hz.
DAfmetingen: 65 x 95 x 100 mm.

www.schneider-electric.be Life Is On Scl'énleide_r H-21
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Noodverlichting: Draagbare noodlampen

Lamp en toebehoren inbegrepen (hoofdkabel,
4 kleurendiffusors en schouderriem).

Onderdelen

Batterijen 6V-4Ah-Pb

OVA51023E

6V-7Ah-Ni-Cd

OVA51036E

e
-
&
]

Y

Lampen halogeen -

6V-10W

OVA51002E

6V-15W

a;

OVA51000E

Toplux IP 55

Presentatie

m Toplux is een professionele, oplaadbare lamp voor opsporingen die bestand is
tegen hevige regen (IP 55).

m |deaal voor hetleger, de politie, hulpdiensten en veiligheidstoepassingen. Toplux kan
ook worden gebruikt als noodlamp dankzij de diffusor met knipperfunctie.

m Ze beschikt over twee lichtbronnen: een halogeenlamp (10 W) en een gloeilamp
(1,5W).

m Lichtbundel op een lange afstand van meer dan 200 m.

m Rechtstreeks oplaadbaar vanuit een 230 V stopcontact van het net.

m Wanneer de lamp aangesloten is op het net (230 V), zal ze, meteen na het uitvallen van
de spanning, automatisch aangaan.

m Een elektronisch circuit voorkomt de volledige ontlading van de batterij.

m Polyvalent: Toplux kan worden gebruikt als lantaarnlamp dankzij de instelbare
bundel.

m Optionele lader beschikbaar om de Toplux op te laden vanuit een 12/24 V GS
contact van een voertuig.

Technische karakteristieken

m De twee lampen kunnen knipperen

m Beschermingsgraad: IP 55 (speciale rubberpakking)
m [solatieklasse: || O

m Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40°C

m Oplading: 230V, 50 Hz, oplaadtijd: 24 uren

m Autonomie :

O 1.30 uur (hoofdlamp) en 15 uren (hulplamp)

O 4 uren (hoofdlamp) en 24 uren (hulplamp)

Diagram
I 1m ]
r 1
[T T I T T I TP T T Td
,:‘__J:u_l_u_t_u_tt__i:j::z}:::lmx
[
[T
- N
= | 4901x
T T [
HET H
[T T
2m

Productreferenties

Stroom, type en autonomie Verbruik (VA) |Batterij Gewicht |Ref.
Hoofdlamp Hulplamp (kg)

10 W - halogeen- |1,5W -gloeilamp |10 Pb 4Ah 2,0 OVA41318E
1 uur 30 -15uur 6V

10 W - halogeen- |1,5W-gloeilamp |10 Ni-Cd |7Ah |24 OVA41319E
4 uur -24 uur 6V

Referenties toebehoren

Lamp- OVAS50360E

houder

Toebehoren van geverfd metaal, om de
draagbare lamp te bevestigen aan de muur,
in een voertuig met motor, hoogspanning-
scabine, enz.

<

Diffusor- OVA50315E
signaal-

gever

Voor het omvormen van een draagbare lamp
tot een signaleringsapparaat. Ze wordt
aangepast om te worden gebruikt bij
verkeersongevallen, mist, diverse gevaren,
enz.

Lader Wordt gebruikt om de draagbare noodlamp | OVA50358E
op te laden vanuit een 12/24 V GS contact
van een voertuig.

Maximaal uitgangsvermogen: 10 VA
(capacitieve lading niet inbegrepen)
Uitgangsspanning: 220 V, 50 Hz.

Afmetingen: 65 x 95 x 100 mm.

S(- 7

H-22
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Noodverlichting: Draagbare noodlampen

Jodiolux IP 65, IK 07

Presentatie

m Jodiolux is een professionele, draagbare lamp voor opsporingen die uitgerust is
met zeer krachtige noodfuncties en die bestand is tegen hevige regen (IP 65).

m |deaal voor het leger, de politie en de noodtoepassingen.

B Ze beschikt over twee lichtbronnen: Een halogeenlamp (10 W) voor een zeer
krachtige verlichting, en een gloeilamp (1,5 w) voor de verlichting in de standby-
modus.

m Lichtbundel op een lange afstand tot 300 m.

B Rechtstreeks oplaadbaar vanuit een 230 V stopcontact van het net.

m Wanneer de lamp aangesloten is op het net, zal ze, bij het uitvallen van het net,
automatisch overgaan naar de noodmodus en gevoed worden door haar batterij.

m Polyvalent: Jodiolux kan worden gebruikt als lantaarnlamp dankzij de instelbare
bundel.

m Optionele lader beschikbaar om de Jodiolux op te laden vanuit een 12/24 V GS
contact van een voertuig.

Technische karakteristieken

B Plastic behuizing.
m Conform de normen EN 60598-2-8
m De twee lichtbronnen kunnen knipperen
m Beschermingsgraad: IP 65 (speciale rubberpakking), IK 07
C€ m [solatieklasse: || @
m Bedrijfstemperatuur: -10 tot +40°C
m Oplading: 230V, 50 Hz, oplaadtijd: 24 uren
Diagram m Autonomie: 4 uren (hoofdlamp) en 24 uren (hulplamp)
1 1 m 1
T T T
E:A_LJ_A__A_L_A_A_E:A_A_::I):::: I4|X
EEEEEEE Productreferentie
ERRE=CCoNER Verbruik (VA) | Batterij | Gewicht | Ref.
P B ] Hoofdlamp ~ Hulplamp Ni-Cd (kg)
~— _ ~ | 13001x 10W-halo- | 1,5W - gloeilamp 6,5 6V |7Ah |21 OVA41033E
T T n geen 24 uur
|- T n 4uur
EEEEEEER RN
2m

Referenties toebehoren

Lamp- Toebehoren van geverfd metaal, om de OVAS50359E

houders draagbare lamp te bevestigen aan de muur,
in een voertuig met motor, hoogspanning-
scabine, enz.

Lader Wordt gebruikt om de draagbare noodlamp | OVA50358E
op te laden vanuit een 12/24 V GS contact
L] van een voertuig.
n Maximaal uitgangsvermogen: 10 VA
(capacitieve ladingen niet inbegrepen)
Uitgangsspanning: 220V, 50 Hz.
Afmetingen: 65 x 95 x 100 mm.

Referenties onderdelen

Batterij 6V/7Ah-Ni-Cd OVA51020E

Lamp en toebehoren inbegrepen (hoofdkabel,
4 kleurendiffusors en schouderriem). A

Lampen v E halogeen-6V-10W OVA51002E

: ) 6V-15W OVA51000E
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Keuze uit verschillende afmetingen

J6065x65 80x80 105x65 105105 150x105 175x150 225x175 275x225 326x275

De ideale waterdichte
kabelverdeeldoos

Specifieke toepassingen

Kabelverdeeldozen met directe trapvormige kabelinvoeren

Kabelverdeeldozen met Kabelverdeeldozen met
voordoorgedrukte gladde wand
kabelinvoeren

Performantie

\ WY

Veiligheidsdozen 960 °C Dozen vooraf uitgerust
met klemmenblokken

Beveiliging Waterdichtheid Robuustheid

Weerstand tegen gloeidraad:
650 tot 960 °C mﬁf o

Klasse Il: 13 . '
dubbele isolatie ecologisch

Lifels On Sclénﬂeidter www.schneider-electric.be
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Gemakkelijk te installeren

/N Langwerpige gaten EXC LUSl EF
%h 1 gwerpige g

F b ]
Met draadplug Met klassieke schroef + plug - ::.-:
a e 3 ' -,__- T, ¥ 1:"_:‘.-1 / 7 .

Met kruit- of
gasschiethamer

Met bevestiging voor

Buiten het waterdichte kabelgoot of bevestiging

gedeelte: it
m Via de kokers op plaatra
u Met

\ @

bevestigingsvoetjes

1Gemakkelijke invoer voor kabels

Gemakkelijk te sluiten

Systeem voor directe kabelinvoer, trapvormig
m Ingang voor buis na afsnijden
m Directe ingang voor kabels door drukken

Kwartslagsluiting Bevestiging met clip

|

www.schneider-electric.be Lifels O®n Schnelder -3

ccccc

m Waterdicht dankzij de
dubbele lippen

m Gereedschap
noodzakelijk om het
deksel te openen

t"’ . m Onverliesbare

{ schroeven

. \ 3 m Sluiting met zichtbare
markering, de pijl van
g \ / de schroef naar het
i \ midden van de doos
A / « gericht




Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Life Is On

Schneider

Beschrijving

Het gamma kabelverdeeldozen Mureva BOX bestaat in 10 verschillende afmetingen,
van de ronde doos met diameter 60 x 40 mm tot die met afmetingen

325x275x120 mm.

m de dozen zijn beschikbaar in drie verschillende versies:

O kabelverdeeldozen met trapvormige of doordrukbare kabelinvoeren,

O kabelverdeeldozen met gladde wand,

O kabelverdeeldozen met een verhoogde tolerantie tegen warmte (960 °C)

Alle kabelverdeeldozen met afmetingen tot 105 x 65 x 55 mm zijn voorzien van een
deksel met clip; kabelverdeeldozen met grotere afmetingen zijn voorzien van een
kwartslagsluiting. Ze zijn verpakt met een plastic folie voor een snelle identificatie van
het product. De dozen met kleine afmetingen (tot 105 x 105 x 55 mm) zijn per vijf
verpakt, terwijl dozen met grotere afmetingen individueel verpakt zijn. De Mureva
BOX kabelverdeeldozen komen tegemoet aan milieugebonden eisen door het
gebruik van plastic zonder halogeen (met uitzondering van de rode dozen, die een
kleine hoeveelheid halogeen bevatten) en voldoen aan de regels voor een
milieuvriendelijk ontwerp.

Kabelverdeeldozen met trapvormige ingangen
Deze zijn beschikbaar in 10 verschillende afmetingen met diameter van trappen van
20, 25, 32 of 40 mm, volgens de afmetingen.

Kabelverdeeldozen met doordrukbare kabelinvoeren

Deze zijn beschikbaar in 9 verschillende afmetingen (geen ronde doos) met ISO-
diameter van M12 tot M40, volgens de afmetingen.

Elke invoer met metrische schroefdraad is doorgaans voorzien van twee concentrische
ISO-diameters, bijvoorbeeld: M16/20 of M20/25 enz. Enkel de invoeren op de dozen
met kleine afmetingen (tot 105 x 105 x 55 mm) hebben slechts één diameter M20.

Kabelverdeeldozen met gladde wand
Deze zijn beschikbaar in 7 afmetingen (80 x 80 x 45 mm en van 105 x 105 x 55 tot
325x275x120 mm).

Kabelverdeeldozen voor veiligheidskringen

Deze zijn beschikbaar in 3 afmetingen (80 x 80 x 45 mm, 105 x 105 x 55 en 150 x
105 x 80 mm).

m trapvormig: met diameter 20 of 25 mm, volgens de afmeting.

m met doordrukbare kabelinvoeren: met diameter M12, M16, M20 of M25, volgens
de afmeting van de kabelverdeeldoos.

m voor de bevestiging:

bevestigingsklemmen voor kabelgoten, IPN-draagbalken of plaatranden.
voor de invoer van de kabels

flexibele TET-invoeren (met diameter 20 tot 40 mm)
wartels en toebehoren (multi-kabel ringen, enz.),
trapvormige kabelinvoeren.

ter bescherming:

transportstoppen...

voor samenbouw:

aansluitingen voor kabelgoten,

samenbouwkit voor twee dozen

voor de bedrading:

klemmenblokken,

montageplaat en steunrail.

Voordelen

B uitgebreide keuze:

O keuze uit 10 verschillende afmetingen,

O drie soorten kabelinvoeren om tegemoet te komen aan alle soorten
installatiemethodes,

O kabelverdeeldozen voor specifieke toepassingen (voor veiligheidscircuits, vooraf

uitgerust met klemmenblokken).

veiligheid:

dubbele isolatie (klasse I1) verzekerd door de beschermkapjes.

gemakkelijk te installeren:

snelle sluiting van het deksel, opklikbaar (kleine afmetingen) of met

kwartslagsluiting gewaarborgd IP 55 waterdicht,

O waterdicht deksel, via een bandje met de basis samengehouden voor een
eenvoudigere installatie,

O de vier kokers van het deksel van de kabelverdeeldozen 105 x 105 x 55 mm en
grotere afmetingen zorgen voor een ideale stijfheid en stabiliteit tijdens machinale
bewerkingen (bv.: voor aanpassingen),

O verschillende installatieoplossingen voor de kabelverdeeldozen:

- via de centrale pion (dozen met kleine afmetingen),

- via de langwerpige gaten,

- via de kokers om de waterdichte rulMTe te behouden (dozen met grote afmetingen).

OO0 O0OEOEREOOO®EO
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

www.schneider-electric.be

Technische karakteristieken en materialen

Materiaal, doos en deksel

Dozen tot 105 x 105:

m zonder halogeen,

| isolerend materiaal:

O basis samengesteld uit ABS,

O deksel samengesteld uit P

Dozen met grote afmetingen:

m zonder halogeen,

| isolerend materiaal:

O basis en deksel samengesteld uit P
Rode dozen:

m licht gehalogeniseerd,

| isolerend materiaal:

O basis en deksel samengesteld uit PP (test tegen gloeidraad 960 °C).

Kleuren

Standaard grijze dozen
Grijs RAL 7035.
Standaard witte dozen
Wit RAL 9010.

Rode dozen
Rood RAL 3000.

Temperatuurklasse

Gebruikstemperatuur
-25°C-40°C

Technische karakteristieken

IP55 conform de norm IEC 60529.
Klasse Il conform de norm IEC 536, verzekerd door de beschermingsstoppen
(meegeleverd) en de bevestigingsschroeven.

Norm
Conform de norm EN 60670.

Mechanische bescherming
IKO7 (2J) conform de norm EN50102.

Weerstand tegen gloeidraad

650 °C voor dozen < 105 x 105 mm.
750 °C voor dozen > 105 x 105 mm.
960 °C voor rode dozen.

Bevestiging dozen

Dozen tot 105 x 105 mm:

B bevestiging via centrale pion (bv.: d.m.v. een kruitschiethamer)

B via de langwerpige doordrukbare gaten op de bodem van de doos (bv.: d.m.v. een
gasschiethamer)

Dozen met grote afmetingen:

B buiten het waterdichte volume door middel van de kokers in de hoeken van de doos

m via de 2 of 4 langwerpige doordrukbare gaten op de bodem van de doos (volgens
de afmeting).

Certificeringen

EN 60670 TUV-gecertificeerd.
AENOR (in aanvraag).

(63}
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Kabelverdeeldozen

et trapvormige ingangen IP55 - IKO7

Deksel Opklikbaar Kwartslagsluiting
i & D —"
I
)
b e
Afmetingen  Binnen H (9] 65 80 105 105 150 175 225 275 825
(mm) L 60 65 80 65 105 105 150 175 225 275
D 40 45 45 565 55 80 80 100 120 120
Buiten H 9] 74 89 116 116 164 193 241 291 341
L 69 74 89 74 116 121 164 194 241 291
D 69 54 51 62 62 87 87 107 128 128
Aantal trappen 4/20 |4 4 7 7 8 - - - - - -
(0 min. - max.) 4/25 |- - - - - 7 10 10 4 - -
4/32 |- - - - - - - 2 8 16 10
4/40 |- - - - - - - - - 4 10
Standaard Grijs ~ 650°C |[ENN05001 [ENN05002 |[ENN05032 |[ENN05004 [ENN05003 [ENN05005 |[ENN05007 [ENN05010 [ENN05013 |[ENN05017 |ENN05019
Wit 650°C |[ENN05021 [ENN05022 |[ENN05072 |[ENN05024 |[ENN05023 [ENN05025 |- - - - -
Uitgerust met Grijs  650°C |- - - ENNO05204 |- ENNO05205 |- - - - -
klemmen-
blokken
Voor Rood  960°C |- - - ENN05164 |- ENNO05165 |[ENN05167 |- - - -
veiligheids-
circuits

et doordrukbare kabelinvoeren IP55 - IKO7

Kabelverdeeldozen

Deksel Opklikbaar Kwartslagsluiting
_ _.—‘_—.—-‘ B — %
Ly
k, AF
Afmetingen Binnen H [9) 65 80 105 105 150 175 225 275 325
(mm) L 60 65 80 65 105 105 150 175 225 275
D 40 45 45 55 55 80 80 100 120 120
Buiten H 9] 74 89 116 116 164 193 241 291 341
L 69 74 89 74 116 121 164 194 241 291
D 69 54 51 62 62 87 87 107 128 128
Aantal doordrukbare ~ 12/16 |- - - - - 8 8 - - -
kabelinvoeren 16/20 |- 4 4 6 7 4 B B B B
(& min. - max.) 20/25 |- - - - 2 4 6 16 24
25/32 |- - - - - - 4 - - -
32/40 |- - - - - - - 6 8 8
Standaard Grijs  650°C|- ENN05082 ENNO05084 |[ENN05083 |[ENN05085 |[ENN05087 |[ENN05090 |ENN05093 |[ENN05097 |ENN05099
750°C |- - - - ENNO05085 |[ENN05087 |ENN05090 |[ENN05093 |ENN05097 |ENN05099
Voor Rood  960°C |- - ENNO05174 |- ENNO05175 |[ENNO05177 |- - - -
veiligheids-
circuits
Kabelverdeeldozen met gladde wand IP55 - IK07
Deksel Opklikbaar Kwartslagsluiting
S ~
A =
Afmetingen Binnen H (9] 65 80 105 105 150 175 225 275 325
(mm) L 60 65 80 65 105 105 150 175 225 275
D 40 45 45 55 55 80 80 100 120 120
Buiten H (9] 74 89 116 116 164 193 241 291 341
L 69 74 89 74 116 121 164 194 241 291
D 69 54 51 62 62 87 87 107 128 128
Standaard Grijs __ 650°C |- - ENNO05044 |- - ENNO05047 |[ENN05050 |ENN05053 |[ENN05057 |ENN05059
Wit - - ENNO05064 |- - - - - - -
Grijs 750°C |- - - - ENNO05045 |- - - - -
Wit - - - - ENNO05065 |- - - - -
-6 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

deeldozen met trapvormige ingangen

Afmetingen Type Kleur Ref. Aantal per pak
Hx B x D (mm)

Kabelverdeeldoos met opklikbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos met directe trapvormige kabelinvoeren en opklikbaar deksel. Beschermingsgraad IP55, mechanische
bescherming IKO7, weerstand tegen gloeidraad 650 °C.

Materiaal: ABS (basis), PP (deksel).

@60 x 40 4 kabelinvoeren @ 20 Grijs ENN05001 °
Wit e
ENN05021
65 x 65x45 4 kabelinvoeren @ 20 Grijs ENNO05002 ©
Wit PE—
ENN05022
65x65x45 7 kabelinvoeren @ 20 Grijs ENN05032 5
Wit E
ENNO05072
80x80x45 7 kabelinvoeren & 20 Grijs ENN05004 °
Wit -
ENN05024
80 x 80 x45 7 kabelinvoeren @ 20 en klemmenblok Grijs ENNO05204 ©
705 x 65 X 55 8 kabelinvoeren @ 20 Grijs ENN05003  ©
Wit -
ENN05023

Kabelverdeeldoos met opschroefbaar deksel
Opbouw kabelverdeeldoos met directe trapvormige kabelinvoeren en deksel met kwartslagsluiting. Beschermingsgraad 1P55,
mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 750 °C.

Materiaal: P
105x 105 x 55 7 kabelinvoeren @ 25 Grijs ENNO05005 5
Wit e aa—
' ENN05025
105x 105x 55 7 kabelinvoeren @ 25 en klemmenblok Grijs ENNO05205 5
. 150x 105 x 80 10 kabelinvoeren @ 25 Grijs ENNO05007 |
i

175x 150 x 80 10 kabelinvoeren & 25 en Grijs ENNO05010 |
2 kabelinvoeren @ 32

225x175x 100 4 kabelinvoeren @ 25 en Grijs ENN05013 '
8 kabelinvoeren @ 32

275x225x120 16 kabelinvoeren & 32 en Grijs ENNO05017 1
4 kabelinvoeren @ 40

325x275%x120 10 kabelinvoeren & 32 en Grijs ENNO05019 !
10 kabelinvoeren & 40
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Kabelverdeeldozen met doordrukbare kabelinvoeren
Afmetingen Type Kleur Ref. Aantal per
HxBxD (mm) pak
Kabelverdeeldoos met opklikbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos met metrische doordrukbare kabelinvoeren en opklikbaar deksel. Beschermingsgraad IP55,
mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 650 °C.
Materiaal: ABS (basis), PP (deksel).

65x65x45 4 kabelinvoeren M16/20 Grijs ENNO05082 5
o 80x80x45 4 kabelinvoeren M16/20 Grijs ENNO05084 5
105 x 65 x 55 6 kabelinvoeren M16/20 Grijs ENNO05083 5

Kabelverdeeldoos met opschroefbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos met metrische doordrukbare kabelinvoeren en deksel met kwartslagsluiting. Beschermings-
graad IP55, mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 750 °C.

Materiaal: P
105x 105 x 55 7 kabelinvoeren M16/20 Grijs ENNO05085 5
' 150 x 105 x 80 8 kabelinvoeren M12/16, 4 x M16/20 en 2 x Grijs ENNO05087 1
i ) ; M20/25
' | 175x 150 x 80 8 kabelinvoeren M12/16, 4 x M20/25 en 4 x Grijs ENNO05090 1
¢ } M25/32
\ 225x175x 100 6 kabelinvoeren M20/25 en 6 x M32/40 Grijs ENNO05093 1
275x225x 120 16 kabelinvoeren M20/25 en 8 x M32/40 Grijs ENNO05097 1
325x275%x120 24 kabelinvoeren M20/25 en 8 x M32/40 Grijs ENNO05099 1

Kabelverdeeldozen met gladde wand
Afmetingen Type Kleur Ref. Aantal per
Hx B x D (mm) pak
Kabelverdeeldoos met opklikbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos met gladde wand en opklikbaar deksel. Beschermingsgraad IP55, mechanische bescherming
IKO7, weerstand tegen gloeidraad 650 °C.
Materiaal: ABS (basis), PP (deksel).

80x80x45 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENNO05044 5
wit ENN05064
Kabelverdeeldoos met opschroefbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos met gladde wand en deksel met kwartslagsluiting. Beschermingsgraad IP55, mechanische
bescherming IKO7, weerstand tegen gloeidraad 750 °C.

Materiaal PP:
105x 105 x 55 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENNO05045 5
Wit ENN05065
150 x 105 x 80 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENNO05047 5
175x 150 x 80 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENNO05050 1
225x175x100 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENNO05053 1
275x225x120 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENNO05057 1
325x275x120 Kabelverdeeldoos met gladde wand Grijs ENN05059 1
-8 Lifels ®n | Schneider www.schneider-electric.be
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Veiligheidsdozen met trapvormige kabelingangen
Afmetingen Type Kleur Ref. Aantal per
HxBxD (mm) pak

Kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met opklikbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met directe trapvormige kabelinvoeren en opklikbaar deksel. Bescher-
mingsgraad IP55, mechanische bescherming IKO7, weerstand tegen gloeidraad 960 °C.
Materiaal: P

80 x80x45 7 kabelinvoeren Rood ENNO5164 5
@20 mm

ke .
Kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met opschroefbaar deksel

; Opbouw kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met directe trapvormige kabelinvoeren en deksel met kwartslagsluiting.
£ Beschermingsgraad IP55, mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 960 °C.
Materiaal: P
105x 105 x 55 7 kabelinvoeren Rood ENNO05165 5
v @25 mm

150 x 105 x 80 10 kabelinvoeren Rood ENNO05167
@25 mm

Veiligheidsdozen met doordrukbare kabelinvoeren
Kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met opklikbaar deksel

Opbouw kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met directe metrische doordrukbare kabelinvoeren en opklikbaar deksel.
Beschermingsgraad IP55, mechanische bescherming IK07, weerstand tegen gloeidraad 960 °C.
Materiaal: P
80x80x45 4 kabelinvoeren Rood ENNO05174 5
M16/20

Kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met opschroefbaar deksel

; Opbouw kabelverdeeldoos voor veiligheidscircuits, met metrische doordrukbare kabelinvoeren en deksel met kwartslagsluit-
. ing. Beschermingsgraad IP55, mechanische bescherming IKO7, weerstand tegen gloeidraad 960 °C.
Materiaal: P
105x 105 x 55 7 kabelinvoeren Rood ENNO05175 5
M16/20

150 x 105 x 80 8 kabelinvoeren Rood ENNO05177 1
M12/16, 4 x M16/20
en 2 x M20/25
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Kabelinvoeren met ISO-diameter

ISO |Wartel Multi-kabel ringen Afdichting |Afdichtings- |Afdekstop bij| TET-invoeren -
stop transport )
= i @
. ® o«
A _|.C
Referentie @ min./max. |Referentie |aantalx@ |Referentie |Referentie |Referentie |Referentie | buis @ kabel Afmetingen (mm)
(mm) (mm) A B ©
M12  |ISM71501 |&3/6,5 - - IMT36151 |[IMT36161 |- IMT36179 [12-13 3-5 5 20 7
M16 |ISM71502 |J4/8 IMT36157 [2xJ 4 mm [IMT36152 |[IMT36162 |[IMT36167 |[IMT36180 |16-17 5-7 7 21 6
M20 |ISM71503 |@6/12 IMT36158 |[3xJ4 mm [IMT36153 |[IMT36163 |[IMT36168 |[IMT36181 |20-21 7-10 8,5 24 6
M200 |IMT36150 |J6/12 - - - - - - - - - - -
M25  |ISM71504 (@ 11/17 IMT36159 |4x@5mm |IMT36154 |IMT36164 |IMT36169 |IMT36182 |25-26 10-14 10 28 6
M32 |ISM71505 |@15/21 IMT36160 |6Xx@5mm |IMT36155 |IMT36165 |IMT36170 |IMT36183 |32-33 14-20 12 35 6
M40 |ISM71506 |@19/28 - - IMT36156 |IMT36166 |IMT36171 |IMT36184 |40-41 20-26 16 46 7
M50 |- - - - - IMT36185 |50 - 51 26 -35 20 58 10
(1) Wartel met hoge brandresistentie voor de veiligheidsdozen 960 °C
Directe trapvormige kabelinvoeren
@ boorgat (mm) @ kabel of buis (mm) Kleuren
Wit RAL 9010 Grijs RAL 7035 Donkergrijs RAL 7004
23 4-20 IMT36172 ISM71071 ENNO08131
29 4-25 IMT36173 ISM71072 ENN08132
36 4-32 - ISM71073 -
44 4-40 - ISM71074 -
Bevestigingstoebehoren Samenbouwtoebehoren

Aansluitingen voor kabelgoten Samenbouwkit

il =

Voor dozen met H = 80 Voor dozen metH =

IPN-balken / Kabelgoten
plaatranden

Referentie . 105

NSYAEFTB Klem Meclp | Grijs __|ENNO08156 |Gris|[ENN08157 13934 |
[ENN08167 |ENN48861 |ENN08162 Wit [ENN08158 [wit _|ENNO8159 |

Bedradingstoebehoren

Klemmenblokken 2,52 en 62

Klemmenblokken 102, 162 en 25

Opklikbare Schroefklemmen- Montageplaat Type Zwart (fase) |Blauw Groen
klemmenblokken blokken (nulleider)  |(aarding)
6 x 2,52 3x62

P

b e
-3
Referentie Referentie Referentie
WDEO0000010 \IMT36089 \ENN08241 3x 162+ 1x252|IMT34004 |IMT34006 |IMT34008 175x60 mm |IMT34000
2x10%+2x162|IMT34003 |IMT34005 |IMT34007 225x80 mm |IMT34001
- - - - 275x 100 mm {IMT34002
Keuzegids
Aantal klemmenblokken per steunrail, voorbeelden van combinaties
Klemmenblokken |Klemmenblokken |Voor dozen
2x 10 mm? + 3x 16 mm? +
2x16 mm? 1x25mm?
Steunrail 4 0 175x105
175 mm 0 4 175x 150
225x 175
Steunrail 6 0 225x 175
225 mm 0 5 275x 225
3 3
Steunrail 8 0 275x 225
275 mm 0 6 325x275
3 4
4 3
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Toebehoren voor kabelinvoeren met onderhoud

ISO-diameter Diameter kabel / buis  Diameter boorgat (mm) Kleur Ref. Aantal per
(mm) pak
ISO-wartels
- Wartel voorzien van een moer en afdichting in neopreen voor invoer van kabel. Bruikbaar voor gaten met of zonder schroefdraad.
- E Klalssel P68 waarborgt een volledige bescherming. De gebruikstemperatuur bevindt zich permanent tussen -30 en +80 °C en
- > periodiek tot +150 °C.
i, E" Materiaal: PA6.

M12 @3/6,5 Grijs RAL 7035 ISM71501 20
M16 a4/8 Grijs RAL 7035 ISM71502 20
M20 &6/12 Grijs RAL 7035 ISM71503 20
M25 d11/17 Grijs RAL 7035 ISM71504 10
M32 @15/21 Grijs RAL 7035 ISM71505 10
M40 @19/28 Grijs RAL 7035 ISM71506 5

Beveiligingswartel

Bruikbaar voor gaten met of zonder schroefdraad. De klasse IP68 en de materiaalkeuze garanderen een volledige bescherming
zelfs in heel warme omgevingen. Weerstand tegen gloeidraad 960 °C.
Materiaal: PAG.

M20 @6/12 Rood RAL 3000 IMT36150 20

' Wartel voorzien van een moer en afdichting in neopreen voor invoer van kabel, bestemt voor rode dozen voor veiligheidscircuits.

Multi-kabel ringen

Multi-kabel ringen voor wartel. Zorgt ervoor dat verschillende kabels op hun plaats blijven door dezelfde wartel.
Materiaal: EPDM rubber.

M16 2xQD4 Zwart IMT36157 40
M20 3x@D4 Zwart IMT36158 40
M25 4x@5 Zwart IMT36159 20
M32 6x35 Zwart IMT36160 20

Afdekstoppen bij transport

Afdekstoppen voor wartels tijdens transport. Bedoeld om de wartels vast te zetten tijdens het transport of om ze tijdelijk te
beschermen in afwachting tot ze worden gebruikt.
Materiaal: PAG.

’ M16 Zwart IMT36167 40
’ . M20 Zwart IMT36168 40

M25 Zwart IMT36169 20
M32 Zwart IMT36170 20
M40 Zwart IMT36171 10
Afdichtingsstoppen
Afdichtingsstoppen met bevestigingsmoeren inbegrepen. Bedoeld om de openingen in de dozen dicht te maken tijdens het

& S = transport of om ze tijdelijk te beschermen in afwachting tot ze worden gebruikt.

) Materiaal: PAG.
M12 Grijs RAL 7035 IMT36161 40
M16 Grijs RAL 7035 IMT36162 40
M20 Grijs RAL 7035 IMT36163 40
M25 Grijs RAL 7035 IMT36164 20
M32 Grijs RAL 7035 IMT36165 20
M40 Grijs RAL 7035 IMT36166 10
Afdichting

Afdichting voor wartel. Zorgt dat de wartels op hun plaats blijven en waarborgt IP 68 tijdens de installatie van de wartels op harde

O OO opperviakken.

Materiaal: EPDM rubber.

M12 Zwart IMT36151 100

M16 Zwart IMT36152 100

M20 Zwart IMT36153 100

M25 Zwart IMT36154 50

M32 Zwart IMT36155 50

M40 Zwart IMT36156 25
www.schneider-electric.be Lifels ®n | Schneider I-11
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Toebehoren voor kabelinvoeren met onderhoud
. Diameter kabel / buis  Diameter boorgat Kleur Ref. Aantal per
1ISO-diameter
(mm) (mm) pak

TET-invoeren

Membranen met verschillende diameters voor gaten met metrische schroefdraad. IP67.
Materiaal: EPDM.

M12 @3/5 @13 Grijs IMT36179 50
M16 @517 @17 Grijs IMT36180 50
M20 Q@7/10 @21 Grijs IMT36181 50
M25 210/14 26 Grijs IMT36182 50
M32 @14/20 @33 Grijs IMT36183 50
M40 @20/26 @41 Grijs IMT36184 25
M50 @26/35 @51 Grijs IMT36185 25

Directe trapvormige kabelinvoeren
Directe trapvormige kabelinvoeren voor gaten zonder schroefdraad. Ontworpen voor een snelle invoer van kabels ofwel re-

L ’9 chtstreeks doorheen het membraan (bv.: voor de invoer van stijve kabels met een dwarsdoorsnede van 4-14 mm?), of door de
respectievelijke trap van de gewenste diameter terug te trekken voor de kabels of buizen van 14 mm? tot respectievelijk 20, 25, 32
en 40 mm?.
Materiaal: SBS.
4-20 @23 Grijs RAL 7035 ISM71071 10
Wit RAL 9010 IMT36172 10
Donkergrijs RAL 7004 ENN08131 10
4-25 @29 Grijs RAL 7035 ISM71072 10
Wit RAL 9010 IMT36173 10
Donkergrijs RAL 7004 ENN08132 10
4-32 @36 Grijs RAL 7035 ISM71073 10
4-40 @44 Grijs RAL 7035 ISM71074 10
Samenbouwtoebehoren
Type Voor dozen (mm) Voor kabelgoten (mm) Kleur Ref. Aantal per
pak
m Samenbouwkit
! ’ Samenbouwkit M32 bestemd om twee dozen met voordoordrukbare kabelinvoeren M32 te monteren zonder de IP-klasse te
verlagen.
Materiaal: Polystyreen.
Samenbouw vanaf 175 x 150 x 80 Grijs 13934 2
Kabelgootverbindingen
— Toebehoren voor kabelverdeeldozen die voor een esthetische aansluiting met de kabelgoten zorgt.
- Materiaal: P
l J
80 x 80 x 45 tot 30 x 50 Grijs RAL 7035 ENN08156 4
vl ”ll i 125x80x 65 Wit RAL 9010 ENN08158 4
.||||' ‘“l i [iiig 105 x 65 x 55 tot 35 x 60 Grijs RAL 7035 ENNO08157 4
- 105x 105x 55
150x 105 x 80 Wit RAL 9010 ENN08159 4

Bevestigingstoebehoren
Klem voor plaatranden en IPN-balken

Bevestigingsklem voor dozen < 105 x 105 mm (binnenafmetingen) op IPN-balken van 2 tot12 mm en allerlei plaatranden.
Laat bevestiging toe buiten de waterdichte ruimte.

Materiaal: Staal.

Klem voor plaatrand Grijs ENNO08167 10

Klem voor kabelgoten

Bevestigingsklem voor dozen < 105 x 105 mm (binnenafmetingen) op allerlei draadkabelgoten.
Laat bevestiging toe buiten de waterdichte ruimte.
Materiaal: PA6 met 30% glasvezel.

Klem voor kabelgoten Grijs ENNO08162 10

M6 clip
Complementair toebehoren bij de klem voor de plaatrand; wordt met een M6 schroef bevestigd.
Materiaal: Staal.

,)j M6 clip ENN48861 10
7 Bevestigingsvoetjes
fﬁ Bevestigingsvoetjes voor dozen < 105 x 105 mm (binnenafmetingen). Laat bevestiging toe buiten de waterdichte ruimte.
Bevestigingsvoetjes NSYAEFTB 4
-12 Lifels On | Schneider www.schneider-electric.be

gEIectric



Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Bedradingstoebehoren
Type Kleur Ref. Aantal per
pak
Montageplaat

Montageplaat voor klemmenblokken van 2,5 mm?2 en 6 mm? in dozen met afmetingen 80 x 80 mm en 105 x 105 mm (binnenafme-
tingen) Op de plaat kunnen acht kliemmenblokken van 2,5 mm? of twee klemmenblokken van 6 mm? of een combinatie van de twee
worden gemonteerd.

Materiaal: PC

Montageplaat Antraciet RAL 7016 ENN08241 10

=8

Klemmenblokken

Klemmenblok met 6 polen bestand tegen een maximale temperatuur van 85 °C. Maximale dwarsdoorsnede van de kabel
6x2,5mm?.

Materiaal: PA

Veerklemmenblok Wit WDEO0000010 100
6x2.5°

3-polig klemmenblok. Dwarsdoorsnede van de kabel tot 6 mm?. 440 V.
Materiaal: PA

Schroefklemmenblok Zwart IMT36089 20
3x62

Aardklem aangeduid door een eenvoudig te herkennen symbool tijdens onderhoudswerkzaamheden.

- IMT34009 10

Klemmenblokken

Opklikbare klemmenblokken op steunrails. In de dozen met afmetingen vanaf 175 x 150 mm (binnenafmetingen) kan een rail
worden gemonteerd van 12 x 2 mm die plaats biedt voor 3 tot 8 klemmenblokken (afhankelijk van de afmetingen van de steunrail en
het klemmenblok, zie de keuzegids hieronder).

Materiaal: Steunrail uit koper in een plastic behuizing.

Fase, 3x 162+ 1x25?2 Zwart IMT34004 10
Fase, 2x 10+ 2 x 162 Zwart IMT34003 10
Nulleider, 3 x 162 + 1 x 252 Blauw IMT34006 5
Nulleider, 2 x 10?+ 2 x 162 Blauw IMT34005 5

Identieke klemmenblokken zoals hierboven beschreven maar geleverd met gele sticker met aardingssymbool. Indien nodig kan de
sticker op het deksel van het klemmenblok worden gekleefd.

Aarding, 3x 162 + 1 x 25? Groen IMT34008 5
- Aarding, 2 x 102 + 2 x 162 Groen IMT34007 5
Steunrails
Steunrails voor klemmenblokken van 12 x 12 mm waardoor men eenvoudig 3 tot 8 klemmenblokken kan opklikken volgens de
afmetingen van de steunrail en de klemmenblokken (zie keuzegids hieronder). Dankzij dit toebehoren kunt u een grotere ruimte
voor de bedrading vrijhouden. Bevestigingsvoetjes en —schroeven inbegrepen.
Materiaal: steunrail in gegalvaniseerd staal op plastic voetjes.
175x60 mm - IMT34000 1
225x 80 mm - IMT34001 1
275x 100 mm - IMT34002 1
www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider -13
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Werkmateriaal en toebehoren:
Waterdichte kabelverdeeldozen Mureva BOX

Bedradingstoebehoren

Lengte van de rail Voor dozen Referentie volgens het type rail
met hoogte
15x5 mm 35x7,5mm
97 106 NSYAMRD11155TB NSYAMRD11357TB
140 150 NSYAMRD16155TB NSYAMRD16357TB
168 175 NSYAMRD19155TB NSYAMRD19357TB
214 225 NSYAMRD24155TB NSYAMRD24357TB
264 275 NSYAMRD29155TB NSYAMRD29357TB
325 NSYAMRD34155TB NSYAMRD34357TB
M
Markeringstoebehoren
Onuitwisbaar merkteken voor de markering op de dozen of op stickers Aantal per
Materiaal: plastic. pak
4
i Onuitwisbaar blauw merkteken ENN08276 10
’ Vel met 60 etiketten van 70 x 70 mm voor de markering van allerlei dozen
Vel met etiketten ENNO08271 1
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Werkmateriaal en toebehoren:
Bevestigingstoebehoren voor buizen Mureva Fix

&

Rilsanmr

www.schneider-electric.be

Beschrijving

De installatiebandjes Mureva Fix PA12 Rilsan® zijn beschikbaar in 4 verschillende
klemdiameters (van 8 tot 92 mm). Het gamma omvat eveneens voetstukken voor
muurbevestiging.

Ze zijn ontworpen om langdurige kwaliteit en veiligheid te bieden. Ze zijn resistent
tegen slechte weersomstandigheden (UV, regen, extreme temperaturen, zout, mist,
enz.), bieden een voortreffelijke bescherming tegen afscheuring of uitrekking en zijn
bestand tegen de ergste branden.

Ze worden ook aanbevolen voor elke installatie binnen en buiten en in agressieve
chemische omgevingen (olién, vetten, koolwaterstoffen, zuren, verdunningen,
solventen, enz.).

Voordelen

m resistent tegen slechte weersomstandigheden en veroudering

B eigenschappen blijven behouden onafhankelijk van het vochtigheidsniveau
m hoge weerstand tegen schokken bij lagere temperaturen

B bestand tegen afscheuring en uitrekking

m zonder halogeen

Technische karakteristieken

Certificering

m de beugel is conform de norm EN 50146
Vlambestendig

m UL94HB

Gebruikstemperatuur
m-60°Ca+85°C

m 1000 uren bij 100 °C, 120 °C in pieken
Installatietemperatuur

m - 30 °C minimum

UV-bestendig

m conform met testen EDF HN33 S 62
Vochtigheidsopname

m lagerdan 0,9 %

Bestand tegen afscheuring

Referentie Proefdiameter (mm) minimum weerstand (daN)
ENN47922 20 36
ENN47942 20 36
ENN47962 26 53
ENN47992 26 53

Materiaalgegevens

m materiaal

o PA 12 Rilsan® (Polyamide)
m Kleur

O zwart

LifelsOn | Schneider I-15
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Werkmateriaal en toebehoren:
Bevestigingstoebehoren voor buizen Mureva Fix

Montagebeugels

Min./max. klemdiameter Lengte van het bandje Kleur Ref. Aantal per pak
(mm) (mm)
Montagebeugels PA12 Rilsan®

Montagebeugels met platte kop en uitwendige vertanding met dikte van 9 mm. De beugels zijn beschikbaar in 4 verschillende klemdiameters; van 8-22 mm tot 55-92
mm en 2 soorten verpakkingen, per 100 en per 1000 + beugeltang
Materiaal: PA12 Rislan®

Sets van 100 eenheden

&8-22 132 Zwart ENN47922 100

@10-42 194 Zwart ENN47942 100

@ 26-62 273 Zwart ENN47962 100

@55-92 370 Zwart ENN47992 100

Sets van 1000 eenheden + beugeltang

@10-42 194 Zwart ENN94442 1000

J26-62 273 Zwart ENN94462 1000

@55-92 370 Zwart ENN94492 1000

Type Kleur Ref. Aantal per pak

Voetstukken voor installatiebandjes

Voetstukken ontworpen voor invoer van de installatiebandjes met een dikte van 9 mm. Ze zijn UV-bestendig en zijn zowel geschikt voor binnen- als buitengebruik.
Conform de norm EN 50146, minimale weerstand tegen afscheuring 20daN.

Binnendraad van de referentie ENN47995: @ 7 x 150 mm. Opening in verhouding met steun voor de referentie ENN47998 : 15 mm.

Materiaal: PA12

Enkelvoudig voetstuk Zwart ENN47994 100
Universeel voetstuk Zwart ENN47995 100
Voetstuk met plug Zwart ENN47996 100
Voetstuk met plug en muuropening Zwart ENN47998 100
Beugeltang

Voor vastklemmen en snijden van installatiebandjes met een diameter van 6 tot 9 mm.
Materiaal: Staal

Beugeltang - ENN46150 1

I-16 Lifels ®n Sdénleider www.schneider-electric.be
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Werkmateriaal en toebehoren:

Kabelbandjes Cintura

www.schneider-electric.be

Beschrijving

De kabelbandjes worden gebruikt om de kabels, leidingen en buizen vast te maken
en te hergroeperen.

Er zijn twee types kabelbandjes Cintura beschikbaar:
® de bandjes zijn gemaakt uit kleurloze polyamide, voor gebruik binnen.
m de bandjes zijn gemaakt uit zwarte UV-gestabiliseerde polyamide,
voor gebruik buiten.
De bandijes zijn zelfblokkerend en kunnen niet opnieuw worden geopend.
Ze beschikken over een afgeronde en gladde rand voor een gemakkelijkere
behandeling en een veiligere installatie. Het puntige en afgeronde uiteinde zorgt
voor een gemakkelijkere plaatsing in de kop van het bandje.

Informatie over materialen en gebruik

m Natuurlijk: Polyamide 6,6 natuurlijk
Merk materiaal: Dupont Zytel 101F, 101L, Ascend Vydyne 21SPC, 21SPF

m Zwart: Polyamide 6,6 natuurlijk+ ~1% koolzwart
Merk materiaal: Dupont Zytel 101F, 101L, Ascend Vydyne 21SPC, 21SPF +
Dupont Zytel 105BK, Ascend Vydyne 25WSP
m Ontvlambaarheid grondstof: UL 94 - V2
m Vochtopneming: 2,7% -2,8% (23 °C - 50% R.H.)
m Installatietemperatuur: -10 °C + +58 °C
m Bedrijfstemperatuur: -40 °C + +85 °C
m Max. houdbare temperatuur korte duur: +110 °C
Goede bestendigheid tegen bases, olién, vetten, oliederivaten, chloorsolventen.
Beperkte bestendigheid tegen zuren. Niet bestendig tegen fenolen.
Toevoeging van koolzwart zorgt voor een betere UV-bestendigheid
(alleen voor zwarte kabelbinders)

m Geregistreerd bij:

O UL (Underwriters Laboratories): File E 258930 op basis van nieuwste norm
UL62275

O TUV-keurmerk: EN62275:2015

O RoHS: RoHS-richtlijn (EU) 2015/863 amenderende Bijlage Il bij Richtlijn
2011/65/EU REACH Compliance

LifelsOn | Schneider 1-17
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Werkmateriaal en toebehoren:
Kabelbandjes Cintura

Kabelbandjes

Max. klemdiameter Kleur Lengte (mm) Oude Nieuwe Trek- Aantal
referentie referentie*  sterkte per pak
lus
Kabelbandjes

Kabelbandje voor een snel en veilig vastzetten van kabels, leidingen en buizen. Producten in waterdichte toestand geleverd voor
optimale performanties, onafhankelijk van de opslagomstandigheden.
Materiaal: PA 6/6.

Kabelbandje dikte 2,5
) @20 mm Kleurloos 2,5/100 ENN46902 IMT46026 80N 100
- Zwart ENN46952 IMT46033 80N
@27 mm Kleurloos 2,5/120 ENN46904 IMT46035 80N 100
Zwart ENN46954 IMT46036 80N
. @39 mm Kleurloos 2,5/160 - IMT46074 80N 100
Zwart - IMT46073 80N
@52 mm Kleurloos 2,5/200 ENN46906 IMT46158 80N 100
Zwart ENN46956 IMT46157 80N
Kabelbandje dikte 3,6
@36 mm Kleurloos 3,6/150 ENN46908 IMT46064 180N 100
Zwart ENN46958 IMT46071 180N
@46 mm Kleurloos 3,6/200 ENN46939 IMT46149 180N 100
Zwart - IMT46156 180N
@84 mm Kleurloos 3,6/300 ENN46910 IMT46921 100
zwart ENN46960 IMT46922
Kabelbandje dikte 4,8
@49 mm Kleurloos 4,8/200 ENN46916 IMT46101 230N 100
Zwart ENN46966 IMT46118 230N
@65 mm Kleurloos 4,8/250 ENN46918 IMT46918 100
Zwart ENN46968 IMT46968
@81 mm Kleurloos 4,8/300 ENN46919 IMT46919 100
Zwart ENN46969 IMT46969
@103 mm Kleurloos 4,8/370 ENN46920 IMT46248 230N 100
Zwart ENN46970 IMT46970
Kabelbandje dikte 7,6
@82 mm Zwart 7,6/300 ENN46974 IMT46923 100
@108 mm Kleurloos 7,6/380 ENN46925 IMT46286 100
Zwart ENN46975 IMT46293
Kabelbandje dikte 8,8
@163 mm Kleurloos 8,8/550 ENN46927 IMT46926 100
Zwart ENN49977 IMT46924
@ 235 mm Zwart 8,8/780 ENN49978 IMT46927 100
Identificatiebandjes

Identificatiebandje bestaande uit een markeringsvlak, voor een snel en veilig vastzetten van kabels, leidingen en buizen.
Producten in waterdichte toestand geleverd voor optimale performanties, onafhankelijk van de opslagomstandigheden.
Materiaal: PA 6/6.

Markeringsvlak 20 x 9 mm, dikte 2,5 mm
@18 mm Kleurloos 110 ENN46220 IMT47003 100

Markeringsvlak 25 x 8 mm, dikte 2,5 mm

@18 mm Kleurloos 100 ENN46222 IMT47004 100
Markeringsvlak 23 x 13 mm, dikte 4,8 mm
@43 mm Kleurloos 220 ENN46225 IMT47005 100

(*) Beschikbaar in Q4 2017
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Werkmateriaal en toebehoren:
Kabelbandjes Cintura

Voor beugels met Kleur Afmetingen Oude Nieuwe Aantal per pak
max. dikte HxLxD(mm) referentie referentie®

Zelfklevende voetstukken

Zelfklevende voetstukken voor de bevestiging van kabelbeugels. Het voetstuk voor beugels met een max. dikte van 4,8 mm bevat
eveneens een mogelijkheid voor bevestiging met schroef.

Materiaal: PA 6/6.

- 3,6 mm Kleurloos 19x19%x6 ENN46104 IMT47000 100
4,8 mm Kleurloos 26,5x26,5x8 ENN46105 IMT47001 100
. Voetjes
. = 4 Voetje voor de bevestiging van kabelbeugels. Bevestigd met een schroef of klinknagel.
Materiaal: PA 6/6.
7,6 mm Kleurloos 22,2x15,9x9,7 ENN46109 IMT47002 100

(*) Beschikbaar in Q4 2017
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Werkmateriaal en toebe
Kabelbandjes Rapstrap

horen:

Beschrijving
Rapstrap is een gladde en flexibele installatiebinder die in talloze combinaties kan
worden toegepast.

Alle delen van Rapstrap kunnen worden gebruikt. Snijd het resterende deel af
voor later gebruik. Dankzij het unieke ontwerp kan Rapstrap gemakkelijk worden
losgemaakt om elders te gebruiken. Voor langere lengtes kan Rapstrap worden
samengebonden. Rapstrap is vervaardigd uit flexibel polymeer en is tot 50%
uitrekbaar. Het zorgt voor een stevige bevestiging zonder dat gevoelige
oppervlakken worden beschadigd.

Voordelen

Herbruikbaar - vermindert afval

Losmaakbaar — onbeperkt herbruikbaar

Zacht en flexibel - perfect voor het binden van bundels
Gereguleerde spanning - semi-elastisch

Meerdere bundels - zelfde strip

Langere lengtes - Rapstrap samenbinden

Geen scherpe randen - veiliger gebruik

.

.

.

.

.

.

.

Materiaalgegevens

Materiaal Speciaal polyurethaan elastomeer
Kleuren * Neutraal
« Zwart
« Groen
Eigenschappen Maximale bundellengte >80 mm
Minimale bundellengte <5mm
Aanbevolen maximumlast in lus 10 kg
Warmte-eigenschappen Breekpunt bij lage temperatuur -68°c

Getest tot -6 °C zonder verlies van flexibiliteit
Bedrijfstemperaturen zonder last -20°c to +60°c

Brandeigenschappen UL94 Klasse HB

1-20
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Enig verlies van fysieke eigenschappen en verkleuring kan
optreden bij langdurige blootstelling

UV-stabilisering

Ontwerp en afmetingen

Gamma

Kleur Hoeveelheid per  Ref.

verpakking

Type

4 bladen/6 strips

Rapstrap is een gladde en flexibele installatiebinder die in talloze combinaties
kan worden toegepast. Alle delen van Rapstrap kunnen worden gebruikt en
dankzij het unieke ontwerp kan Rapstrap gemakkelijk worden losgemaakt voor
hergebruik. Voor langere lengtes kan Rapstrap worden samengebonden. Verpakt
in plastic zakje van 24, 4 bladen van 6 strips.

Materiaal: Polyurethaan.

Rapstrap Zwart 24 IMT38068
binder Neutraal 24 IMT38071
Groen 24 IMT38072

www.schneider-electric.be



Werkmateriaal en toebehoren:

LED-werklampen

LED-werklampen brengen licht op de bouwplaats.

Het nieuwe assortiment van LED-werklam-
pen werd ontworpen en uitgebreid om

meer functies voor de meeste toepassingen

te bieden.

Dankzij ons nieuwe LED-technologieplatform hebben de lampen nu
een verbeterde energie-efficiéntie, een hogere lichtkwaliteit en een
langere levensduur. Geschikt voor alle soorten werkplaatsen. De
werklamp kan worden gebruikt in alle weersomstandigheden, zowel
binnen als buiten, rechtop of ondersteboven, verticaal of horizontaal,
dichtbij of op afstand, te land en ter zee. Een LED-werklamp is de

perfecte werklamp voor iedere situatie.

1<k [}

Buitengewoon verlichtend

De nieuwste LED-technolo-
gie zorgt voor een langere
levensduur tot 50.000 uur
(equivalent aan 20/25 jaar)
en een uiterst laag energie-
verbruik.

Dankzij de ultra-efficiénte
LED wordt de lamp nooit
heet en wordt het brandri-
sico beperkt in vergelijking
met halogeenlampen.

De LED werd speciaal
gekozen om zijn kleureigen-
schap die het daglicht zeer
dicht benadert en de
omgeving zo natuurlijk
mogelijk weergeeft.

Van sommige lampen
bedraagt de energie-effici-
entie tot 100 lumen/Watt.

Buitengewoon robuust

De lamp is gebouwd om
bestendig te zijn tegen
zware omgevingen en om
jarenlang mee te gaan.

Al onze lampen werden
ontworpen om ook na het
vallen te blijven functioneren
door het rubbergecoate,
schokkenabsorberende
gestel.

LED-werklampen hebben
een IP- en IK-graad
waarmee u zowel binnen als
buiten natuurlijk licht kunt
gebruiken.

Dankzij hun temperatuurbe-
stendigheid kunt u de
lampen zowel in de zomer
als in de strengste winterom-
standigheden gebruiken.

Buitengewoon efficiént

> Een assortiment dat voldoet

aan alle mogelijke behoeften
van klanten, van inspectie/
onderhoud tot grote
projecten en bouwplaatsen.

Elke lamp heeft unieke
ingebouwde functies zoals
een magneet, verstelbare
beugel, bewegingssensor of
een gepatenteerde
ophangriem om de lamp
efficiént te richten. Dit zorgt
voor een optimale verlichting
voor elke klus.

Buitengewoon ontwerp

Op basis van de jarenlange
ervaring van Goliath hebben
we een nieuwe generatie van
werklampen ontwikkeld
waarin al onze knowhow is
vervat.

Gebruiksvriendelijk ontwerp
dat de lamp comfortabeler
maakt in het gebruik, het
bedienen, het vasthouden
en het transport en er ook
goed uitziet.

Combineert functionaliteit
met design en ergonomie.

Geschikt voor alle toepassin-
gen, van onderhoud en
inspectie tot grote projecten
waarvoor een statief vereist
is.

www.schneider-electric.be
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Werkmateriaal en toebehoren:

LED-werklampen

Een andere manier om LED-werklampen te
gebruiken: de nieuwe Tripod

Dit statief voor werklampen is ontworpen om nog meer flexibiliteit en een
verbeterde lichtverdeling te bieden voor alle projecten en toepassingen.

Geen enkele klus is hetzelfde: de werkplaats is
anders en dus is het essentieel dat u flexibel
kunt werken.

Dankzij het in de hoogte verstelbare tele-
scopische statief volgt het licht u van de grond
tot aan de top bij al uw projecten, onafhankelijk
van de ruimte-indeling.

De Tripod is geschikt voor werklampen 15
LED, 30 LED en 50 LED.

Door dit nieuwe ontwerp hoeft u geen balk

meer te gebruiken om 1 werklamp te monteren:

de lamp wordt direct op het statief bevestigd.

Voor een nog grotere lichtsterkte is een beugel
verkrijgbaar waarop 2 werklampen kunnen
bevestigd worden.

Tripod

Kabelbevestiging

> Sterk en duurzaam ontwerp
> Montagedop in gelast staal met 10 mm

schroefdraad voor lampbevestiging

> Superstabiele constructie
> Opvouwbaar en compact voor gemakkelijk

transport
Poedergecoat

Volledig uitgeschoven

Montagedop in i
gelast staal met 10/

mm schroefdraad

Uiterst sterke
staalconstructie

Stevig
oppervlak met
poedercoating

Gemakkelijk clip-on

g veiligheidssysteem voor
=) kabelbeheer
€
(6]
o
»
A i Stevige,
duurzame
3 ) beugel in
Stabiele constructie aluminium
zelfs wanneer volledig /
utgesch@\K
: - = R60cm
i ¥
1 —e e \
RoHS E
MC€o
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Werkmateriaal en toebehoren:
LED-werklampen

LED-werklampen

Beschrijving

Het nieuwe assortiment van LED-werklampen werd ontworpen en uitgebreid om

meer functies voor de meeste toepassingen te bieden dankzij 6 verschillende

formaten. Alle producten in het assortiment zijn voorzien van de nieuwste LED-

technologie voor een verbeterde energie-efficiéntie, een hogere lichtkwaliteit en

een langere levensduur.

Werklamp 18 LED Bedoeld voor onderhouds- en inspectiewerkzaamheden in

kleine gebieden waarin geconcentreerd licht vereist is.

Werklamp 30 LED Bedoeld voor het verlichten van middelgrote opperviakken tot

volledige ruimtes. Meerdere intelligente functies: Gepatenteerde ophangriem voor

meerdere montagemogelijkheden, verstelbare beugel, een stopcontact aan de

achterzijde voor extra stroomaansluiting en een verlichte schakelaar voor

verbeterde zichtbaarheid.

Werklamp 50 LED Bedoeld voor het verlichten van grote oppervlakken tot volledige

ruimtes. Meerdere intelligente functies: Gepatenteerde ophangriem, verstelbare

beugel, 2 stopcontacten aan de achterzijde en een verlichte schakelaar voor
Voordelen verbeterde zichtbaarheid.

( ) Werklamp 25 LED Bedoeld voor zware, vochtige en vervuilde omstandigheden in

de professionele werkomgeving. Volledig water- en stofbestendig, bestaande uit

een koelend aluminiumlichaam.

Werklamp Mini 1.3 LED De kleinste lamp in het assortiment, in zakformaat en

daardoor altijd en overal beschikbaar.

Werklamp Top-View LED 2.0 LED Maakt het werk gemakkelijker: geen extra

verlichting meer vereist. Top-View verlicht de volledige werkplaats zonder dat u

hoeft om te kijken. Optionele ingebouwde sensor: de lamp kan worden in-/

uitgeschakeld zonder de lamp aan te raken.

« Gemakkelijk te transporteren, plaatsen en monteren.

« Multifunctioneel: Kan worden gebruikt in zware
omstandigheden: ontworpen en goedgekeurd voor
zwaar gebruik, binnen en buiten

« Kan worden geplaatst, gemonteerd of gehangen

« Schokkenabsorberende rubbercoating

« Resistent tegen olie en zuur

» Wordt niet heet

« Efficiénte LED-technologie: ultralange levensduur

« Gepatenteerde ophangriem
(werklampen 30 en 50 LED)

« Stopcontact(en) aan de achterzijde
(werklampen 30 en 50)

 Herlaadbaar (Mini 1.3 en Top-View 2.0)

Toepassing

Door de hoge IP- en IK-klassen is deze lamp geschikt voor elke werkplaats, in alle
weersomstandigheden. Geschikt voor professionele vaklui. Temperatuurbestendig
maar “koude lamp”. LED-lampen kunnen overal en altijd gebruikt worden.

N J

Gamma
Type Vermogen Lumen Kabel IP Gewicht  Ref.
Werklamp 18 LED 18W 1500 Im 2m HO5RN-F 2X1.0 IP54 1kg IMT33094
Werklamp 30 LED 30W 2850 Im 2m HO7RN-F 3X1.5 IP54 1,7 kg IMT33099

(met 1 stopcontact)

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'é'}gleic!e_r 1-23



Werkmateriaal en toebehoren:
LED-werklampen

Gamma

Type Vermogen Lumen Kabel IP Gewicht Ref.

Werklamp 50 LED 50W 4000Im 3m HO7RN-F 3X1.5 P54 2,4kg IMT33106
(met 2 stopcontacten)

Lamp 17 LED* 17w 750/1500lm - P54 1,8629 IMT33133
- met batterij

— Werkingstijd 3 uur

— Oplaadtijd ~ 2 uur

Werklamp Mini 1.3 1,3W 55/110Im P20 1129 IMT33093
LED - met USB-lader

=Y I«

Werklamp Top-View 2W 80/160Im P65 1209 IMT33113
LED 2.0 LED - met
USB-lader
(*) Beschikbaar in Q4 2017
Toebehoren

Beschrijving

Dit statief voor werklampen is ontworpen om nog meer flexibiliteit en een
verbeterde lichtverdeling te bieden voor alle projecten en toepassingen. Voor
een nog grotere lichtsterkte is een beugel verkrijgbaar waarop 2 werklampen
kunnen bevestigd worden. De Tripod is geschikt voor werklampen 15 LED,
30 LED en 50 LED.

Gamma
Type Ref.
Tripod IMT33114

/ Bracket - 2 werklampen IMT33115

[-24 Life Is On Sdérgleidte,r www.schneider-electric.be



Werkmateriaal en toebehoren:
Draagbare LED-lamp op zonne-energie Mobiya

Mobiya TS 170S

Verlichtingssysteem aangepast aan alle omstandigheden

Draagbaar LED-verlichtingssysteem op zonne-energie

Waterdichtheid
tot op 0,5m diepte gedurende 1 uur

Autonomie tot 48 uur
na 8 uur opladen in volle zon

Geintegreerde telefoonlader
USB-kabel met 4 adapters, voor opladen van
alle types telefoons

Schokbestendigheid
Gebruiksvriendelijk - klaar voor gebruik

Geintegreerde telefoonlader @

Eco-energetisch verlichtingssysteem

Dankzij de innoverende elektronica, de
LED-technologie en een Lithium-Ferro-Fosfaat-
batterij

Toepassing

Als wereldspecialist op het gebied van energiebeheer en automatisering biedt Schneider Electric een
compleet gamma van oplossingen die aangepast zijn voor personen die geen toegang tot energie
hebben.

Mobiya TS 170S is een draagbaar LED-verlichtingssysteem op zonne-energie dat toegang biedt tot
veilige, betrouwbare en schone energie. Dankzij de verschillende montageopties hebt u altijd de ideale
verlichting voor uw omgeving en kunt u uw telefoon opladen waar u ook bent.

www.schneider-electric.be Lifels ®n | Schneider
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Werkmateriaal en toebehoren:
Draagbare LED-lamp op zonne-energie Mobiya

met zonnepaneel

Aanvullende mechanische karakteristieken

Karakteristieken

AEP-LB01-SU12W

Stroomverbruik door LED 1,2W
Ingangsspanning zonne-energie 5V-20V+-1V
Maximale lichtstroom 170 lumen

Kleurvan LED's Warm wit 5000k typisch

Laden van batterij (zonne-energie)

Groene LED knippert

Batterij bijna leeg

Rode LED knippert

Tijdens back-up

Alleen verlichting

>6 uur: 170 lumen
>12 uur: 85 lumen
>48 uur: 20 lumen

Kabellengte van zonnepaneel tot
gelijkstroomingang

5m, 2 kern, 24 AWG (0,20 mm2)

Zonnepaneeltype Polykristallijn
Maximaal nominaal vermogen 2,5Wp

Maximale voedingsspanning 5V

Batterijtype Lithium-Ferro-Fosfaat
Nominale capaciteit 3,2V, 3Ah

Poort voor telefoonlader

5V, 400 mA +/-10 mA

Laadadapters voor telefoon

4 pin adapters

De lamp opladen via de 5V USB

Ja

Afmetingen - Lamp (B x H) 156x142 mm
Afmetingen - Zonnepaneel (B x H x D) 185x185x16 mm
Nettogewicht - LED-lamp 0,45 Kg
Nettogewicht - Zonnepaneel 0,57 Kg
Brutogewicht 1,3 Kg

Bedrijfs-/opslagtemperatuur

-10tot 50°C

Relatieve vochtigheid

90%

|-26 Lifels ®n Sclén?ider
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Werkmateriaal en toebehoren:
Draagbare LED-lamp op zonne-energie Mobiya
zonder zonnepaneel

Stroomverbruik door LED 1,2W

Ingangsspanning zonne-energie 5V-20V+-1V
Maximale lichtstroom 170 Lumens

Kleurvan LED's Warm wit 5000k Typisch
Laden van batterij (zonne-energie) Groene LED knippert
Batterij bijna leeg Rode LED knippert
Tijdens back-up Alleen verlichting

>6 uur: 170 lumen
>12 uur: 85 lumen
>48 uur: 20 lumen

Batterijtype Lithium-Ferro-Fosfaat
Nominale capaciteit 3,2V, 3 Ah

Poort voor telefoonlader 5V, 400 mA +/-10 mA
Laadadapters voor telefoon 4 pin adapters

De lamp opladen via de 5V USB Ja

Aanvullende mechanische karakteristieken

Afmetingen - Lamp (B x H) 156x142 mm
Nettogewicht - LED-lamp 0,45Kg
Brutogewicht 0,65 Kg
Bedrijfs-/opslagtemperatuur -10 tot 50°C
Relatieve vochtigheid 90%

ectric
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EVlink

EVIink Wallbox laadpalen............cc.ooioiiiioiiiiiiceeeeeee e J-2
EVlink Smart Wallbox laadpalen..............ccccoooioiiioiieee J-8
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EVlink: EVIink Wallbox laadpalen

EVlink Wallbox G3
In het kort

Uitgebreide keuze
Assortiment van 14 laadstations:
* Nominaal laadvermogen: 3,7, 7,4, 11 of 22,1 kW
» T2 contactdoos (met of zonder klep) of vaste kabel
(met T1 of T2 connector)
— e * Heavy-duty contactdoos met verzilverde contacten tegen oververhitting

Robuust

* Hoge bestendigheid tegen mechanische schokken:
» Geschikt voor buitenshuis gebruik.: IP54

Gebruiksvriendelijk

* "Plug and charge"
— * One-touch stop/herstart
« Vaste kabel opgerold rond de Wallbox

Energiebeheeroptie
« Vertraagde start, mogelijkheid tot opladen alleen in daluren

« Tijdelijke stroombeperking (van 16 A tot 10 A of van 32 A tot 16 A),
beschermt gebouwgebruikers tegen stroomuitval

Opties worden geactiveerd door vastbedrade externe contacten
(dalurencontact, ontlastingsmodulecontact, enz.) op een digitale ingang
van het station.

Thuis Thuis - appartementsgebouw Particulier parkeerterrein

J-2 Life Is On ‘ Scl&nﬂeidﬁr www.schneider-electric.be



EVlink: EVIink Wallbox laadpalen

EVlink Wallbox G3
Toepassing

Wallbox-apparaten zijn aanbevolen voor zowel woningen als zwaardere omgevingen (appartementsgebouwen,
bedrijfsparkeerterreinen, hotels, enz.) vanwege hun weersbestendige en duurzame ontwerp.

— Discovery

Vergrendelen van
het laadstation en de
kabel met de sleutel

Vaste kabel met
enkele connector
C o ——————————

Type 1
Kabelontgrendelingsknop

Stop/herstartknop en
laadstatusindicatielampje Type 2

Laadstation met vaste kabel Laadstation met contactdoos

Vergrendelen van het station met de sleutel
7~ « Stekker kan niet worden ingebracht C D
\ - Kabel kan niet worden uitgetrokken

« Kan laden niet stoppen/starten
Laadstation ontgrendeld Laadstation vergrendeld
1 of 2 Wallbox-
apparaten op optionele

sokkelmontagepaal
g J

— Eenvoudige installatie

Installatie door een technicus in minder dan 30 minuten, geen
speciaal gereedschap vereist

Bedrading aan boven-, onder- of achterzijde
Onmiddellijke inbedrijfstelling

www.schneider-electric.be Lifels O®n Scl'érgleic!e_r J-3



EVlink: EVIink Wallbox laadpalen

EVlink Wallbox G3
Karakteristieken

Voedingsnet

* 220 - 240 V eenfasig — 50/60 Hz voor laadstations van 3,7 en 7,4 kW
* 380 - 415 V driefasig — 50/60 Hz voor laadstations van 11 en 22,1 kW

* Aardingsschema:
- TN-S, TN-C-S of IT

—_— - IT: voor het opladen van bepaalde voertuigen is mogelijk een extra

isolerende transformator vereist

e Mechanische en omgevingskarakteristieken
» Code bescherming tegen indringing: 1P54
» Code bescherming tegen schokken: IK10
* Bedrijfstemperatuur: -30°C tot +50°C
» Opslagtemperatuur: -40 °C tot +80 °C

* Energiebeheer: uitgesteld starten van het opladen of beperking van

laadstroom (16 Atot 10 A, 32 Atot 16 A)

* Met sleutelslot, voor vergrendeling van contactdoos

o * Lengte vaste kabel: 4 m
Laadtoegang
* Vrije toegang
EMREADY Garantie
- * 24 maanden voor het volledige EVlink-assortiment
Normen
Z.E. READY - IEC/EN 61851-1 ed 2.0
* [EC/EN 61851-22 ed 1.0
* [IEC/EN 62196-1 ed 2.0
C E * [IEC/EN 62196-2 ed 1.0
= |EEd
3
A |eco
7)) |pass
PORT.
Green
Premium’
Product
> ROHS compliant
> Reach compliant
> EoLi: End Of Life Process
> Product Environmental Profile
compliant
Certificering

EVlink Wallbox heeft het
CB-testcertificaat uitgegeven
door het LCIE-testlaboratorium
verkregen ter bevestiging van
de naleving van de normen
IEC 61851-1 en IEC 61851-22.

J-4 Lifels ®n | Schneider
gEIectrlc

www.schneider-electric.be



EVlink: EVIink Wallbox laadpalen

EVIink Wallbox G3
Referenties
> EVlink Wallbox G3 Beschrijving Type contactdoos of Vermogen (kW) Referenties
connector
Met contactdoos aan rechterzijde "
e —— T2@ 3,7 EVH2S3P02K
7.4 EVH2S7P02K
11 EVH2S11P02K
22,1 EVH2S22P02K
Met vaste kabel van 4 m, aan rechterzijde
T1@ 3,7 EVH2S3P0AK
7.4 EVH2S7P0AK
= - 20 37 EVH2S3P0CK
7.4 EVH2S7P0CK
11 EVH2S11POCK
22,1 EVH2S22P0CK

(Kabel verkrijgbaar als toebehoren.
@ Verzilverde contacten.

> Beschermende apparatuur en optionele uitrusting (afzonderlijk te bestellen)

Beschrijving

Laden Eenfasig Driefasig

Nominaal vermogen - Stroom 3,7kW-16 A ‘7,4 kW-32A 11kW-16 A ‘22,1 kW -32 A
Bescherming

Automaat (overstroom) 20ACurve C ‘ 40 A Curve C 20ACurve C ‘ 40 A Curve C
RCD (reststroom) 30 mA type Asi 30 mAtype B

Onderspanningsschakelaar A9A26969 ‘ A9A26969 A9A26969 ‘ A9A26969
Uitgestelde start

Contactor | Met normaal geopend contact

Ontlasten

Ontlastingsrelais | Met normaal geopend contact

Beveiligings-

apparaten
Het laadstation werkt autonoom. Het is uitgerust
met een speciale beveiligingsvoorziening.
> Installatie: door een elektricien
> Locatie: residentieel, particulier gebruik
www.schneider-electric.be Lifels®n | Schneider J-5
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EVlink: EVIink Wallbox laadpalen

EVIink Wallbox G3
Referenties toebehoren

Simulatietool
EVlink Kabels voor elektrische  Sokkel-
Om het voertuig op het laadstation aan te sluiten ~ vVoertuigen montagepaal

C
Verkrijgbaar met een T1- of Maakt het mogelijk om Vloerstaand van 1 of 2
T2-connector. een bedrijfscontrole uit te Wallbox-apparaten
voeren in het veld van het Referentie: EVP1PBSSG
laadstation en de laadkabel.
Referentie: NCA93100
Kabels
EVlink kabels Referenties
32A-T1T2-5m 1fase EVP1CNS32121
32A-T2T2-5m 1fase EVP1CNS32122
32A-T2T2-5m 3fasen EVP1CNS32322
32A-T2T3-5m 1fase EVP1CNS32132
32A-T2T3-5m 3 fasen EVP1CNS32332
J-6 Lifels On | Schneider

gEIectric
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EVlink: EVIink Wallbox laadpalen

EVlink Wallbox G3
Praktische informatie

> Afmetingen (mm)

EVlink

=3

800 min

480

@ Semider

331.5

5.6 kg 7.5 kg (Met vaste kabel)

Aanvullende informatie

Technisch document Taal Referenties

Met vaste kabel

Snelstartgids EN/ES/FR/DE NHA31783
IT/NL/PL/PT NHA31784

Instructieblad EN/ES/FR/DE NHA31787
IT/NL/PL/PT NHA31788

Zonder vaste kabel

Snelstartgids® EN/ES/FR/DE NHA31789
IT/NL/PL/PT NHA31790

Instructieblad EN/ES/FR/DE NHA31778
IT/NL/PL/PT NHA31779

) Meegeleve