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Steuerungs-Einsatz 1-10 V

Gebrauchsanleitung

Art.-Nr. MEG5180-0000

Notwendiges Zubehér

— Zu komplettieren mit:

¢ entsprechenden Modulen
(siehe Funktionsubersicht).

Zubehor

— PlusLink-Erweiterung (Art.-Nr. MEG5130-0000)

— PlusLink Verteiler (3 Phasen) (Art.-Nr. MEG5130-
0001)

Fiir Ihre Sicherheit

VN

GEFAHR

Gefahr von schweren Sach- und Personen-
schéaden, z. B. durch Brand oder elektrischen
Schlag, aufgrund einer unsachgeméaBen
Elektroinstallation.

Eine sichere Elektroinstallation kann nur gewéhr-
leistet werden, wenn die handelnde Person nach-
weislich tber Grundkenntnisse auf folgenden
Gebieten verflgt:

* Anschluss an Installationsnetze
* Verbindung mehrerer elektrischer Geréate
 Verlegung von Elektroleitungen

Uber diese Kenntnisse und Erfahrungen verfi-
gen in der Regel nur ausgebildete Fachkréfte im
Bereich der Elektro-Installationstechnik. Bei
Nichterfullung dieser Mindestanforderungen
oder Missachtung droht fir Sie die persénliche
Haftung bei Sach- und Personenschaden.

GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Schilag.
Auch bei ausgeschaltetem Gerét liegt am Plus-
Link Spannung an. Bevor Sie am Gerét arbeiten,
schalten Sie es immer Uber die vorgeschaltete Si-
cherung spannungsfrei.

Ist eine oder sind mehrere PlusLink-Linienin Ihrer
Installation separat abgesichert, sind diese nicht
galvanisch voneinander getrennt. Verwenden Sie
in diesem Fall die PlusLink-Erweiterung.
VORSICHT

Das Geréat kann beschédigt werden.

Die Spannungsdifferenz unterschiedlicher Pha-
sen kann das Gerat beschadigen.

SchlieBen Sie alle verbundenen Gerate einer
oder mehrerer PlusLink-Linien an dieselbe Phase
an oder verwenden Sie PlusLink-Verteiler fiir pha-
senlibergreifende Installationen.

Steuerungs-Einsatz 1-10 V
kennenlernen

Mit dem Steuerungs-Einsatz 1-10 V (im Folgenden Ein-
satz genannt) kénnen Sie regelbare 1-10 V-EVG oder
elektronische Trafos mit 1-10 V-Schnittstelle steuern.

An die geschaltete Phase kénnen Sie ohmsche, indukti-

ve und kapazitive 1-10 V-Lasten anschlieBen.

Der Einsatz verfligt zusétzlich Gber einen PlusLink-Ein-
gang, Uber den Sie den Einsatz von anderer Stelle steu-

ern kénnen. Der Einsatz, komplettiert mit einem Modul

(siehe Funktionslibersicht), ist das empfangende Gerét

und wird Uber PlusLink (PL) von sendenden Geraten

gesteuert.

Sendende Cerate sind z. B.:

* Zentralstellen-Einsatz (komplettiert mit entsprechen-
den Modulen)

¢ Nebenstelle Plus, 1fach/2fach

* mechanische Taster

* externe Sensoren

Um den PlusLink nutzen zu kénnen, bendtigen Sie eine
separate Ader in lhrer Installation.

Die Summe der Leitungsabschnitte einer PL-Li-
nie darf 100 m nicht tberschreiten (bei Verwen-
dung einer 3-adrigen Leitung).

Durch die zuschaltbare Memory-Funktion (zur Bedie-
nung siehe Anleitung des Moduls) kann sich der Einsatz
den zuletzt eingestellten Helligkeitswert merken und
wieder aufrufen.
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VORSICHT

Der Einsatz kann beschéadigt werden!
Betreiben Sie den Einsatz immer innerhalb der
angegebenen technischen Daten.

SchlieBen Sie nur 1-10 V-EVG (max. 25 pro
Einsatz) an die 1-10 V-Steuerausgange an.
Der 1-10 V-Steuerausgang (+,-) hat keinen
Uberspannungsschutz. Der Anschluss von
AC 220/230 V zerstort den Einsatz.

Beachten Sie die Polaritat des 1-10 V-Steuer-
ausgangs (+,-).

Betreiben Sie den Einsatz nur an sinusférmiger
Netzspannung.

.

Funktionsiibersicht des Einsatzes kom-
plettiert mit entsprechenden Modulen

Modul: Funktion:
Taster-Modul Basic, ¢ ein-/ausschalten
1fach e dimmen

Taster-Modul Basic,
2fach

ein-/ausschalten

.

dimmen

Lichtszenen aufrufen und
speichern

Taster-Modul Comfort,
1fach

ein-/ausschalten

.

dimmen

Treppenlichtfunktion

Taster-Modul Comfort,
2fach

ein-/ausschalten
dimmen

Lichtszenen aufrufen und
speichern

Treppenlichtfunktion

Taster-Modul Comfort
Plus mit IR, 1fach

ein-/ausschalten
dimmen

Treppenlichtfunktion
24-Stunden-Zeitschaltuhr
Wochenzeitschaltuhr

.

Zufallsfunktion
IR-Funktion
Lichtregelung

Taster-Modul Comfort
Plus, 2fach

ein-/ausschalten
dimmen

Lichtszenen aufrufen und
speichern

Treppenlichtfunktion
24-Stunden-Zeitschaltuhr
Wochenzeitschaltuhr
Zufallsfunktion

* Lichtregelung
Wiser Taster-Modul, ¢ ein-/ausschalten
1fach ¢ dimmen

Zusétzliche App-Funktionen:

Timer (z. B. Treppenlicht)
Zeitschaltuhr

weitere Dimmereinstellun-
gen

Wiser Taster-Modul,
2fach

ein-/ausschalten
dimmen

Lichtszenen aufrufen und
speichern

Zusétzliche App-Funktionen:

Timer (z. B. Treppenlicht)
Zeitschaltuhr

weitere Dimmereinstellun-
gen

Drehregler-Modul

ein-/ausschalten
dimmen

Lichtszenen aufrufen und
speichern

ARGUS 180 UP Sensor-
Modul

helligkeitsabhéngige Trep-
penlichtfunktion

ARGUS 180 UP Sensor-
Modul mit Schalter

helligkeitsabhéngige Trep-
penlichtfunktion
permanent ein-/ausschal-
ten

ARGUS Prasenz 180/
2,20 m UP Sensor-Mo-
dul

helligkeitsabhéngige Trep-
penlichtfunktion

ARGUS Prasenz Sen-
sor-Modul mit IR

helligkeitsabhangige Trep-
penlichtfunktion

IR-Funktion
Lichtregelung

Zeitschaltuhr-Modul
Standard

manuell schalten und dim-
men

zeitgesteuert schalten

Zeitschaltuhr-Modul

manuell schalten und dim-
men

zeitgesteuert schalten
DCF-Zeitgeber auswerten

Sie kénnen die zusatzlichen App-Funktionen nur
Uber die Wiser Room App einstellen. Detaillierte
Informationen zur Bedienung der App erhalten
Sie in der In-App-Hilfe.

Einsatz montieren

Einsatz fiir den gewiinschten Anwen-
dungsfall verdrahten

Einsatz als Einzelgerét

® Steuerungs-Einsatz 1-10 V
1-10 V-EVG
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Einsatz mit mechanischem Taster (iber PlusLink
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(® Steuerungs-Einsatz 1-10 V
1-10 V-EVG
© Mechanischer Taster (Toggle-Betrieb)

Einsatz in Kombination mit sendendem Geriét (iber
PlusLink
(beispielhaft gezeigt mit Nebenstelle Plus)
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(® Steuerungs-Einsatz 1-10 V
1-10 V-EVG
(© Nebenstelle Plus, 1fach/2fach (sendendes Gerét)

Gerét einbauen

® Steuerungs-Einsatz 1-10 V
Rahmen

© Modul (siehe Funktionsiibersicht)
® Wippen fiir Modul

Einsatz bedienen

Die Bedienung des Einsatzes wird beispielhaft in
Kombination mit einem Taster-Modul gezeigt.
Mehr Details zur Bedienung der unterschiedli-
chen Module finden Sie in der jeweiligen Ge-
brauchsanleitung.

Verbraucher ein-/ausschalten
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Lichtszenen aufrufen
(nur far Taster-Modul, 2fach)
Standard-Szenen

Ab Werk verfligen alle Gerate tiber Voreinstellungen fiir
eine Lichtszene.

S1: Licht an (100%)
S2: Licht aus

Verbraucher von anderer Stelle (iber
PlusLink steuern mit sendenden Geré-
ten, wie

¢ Zentralstellen-Einsatz mit Modul

* Nebenstelle Plus, 1fach/2fach

* mechanischem Taster

¢ externem Sensor

Beispielbedienung 1:

Bei Betétigung des Taster-Moduls auf dem Zentralstel-
len-Einsatz werden alle Verbraucher in den PL-Linien
gemeinsam gesteuert:

¢ kurzer Tastendruck (< 0,5 s): ein-/ausschalten
¢ langer Tastendruck: (> 0,5 s): dimmen

N2
>0,5s=@p=

S

(® Steuerungs-Einsatz 1-10 V in PL-Linie 1
Zentralstellen-Einsatz mit Modul

Beispielbedienung 2:

\1‘ Bei Verwendung eines mechanischen Tasters
wird empfohlen nur einen Einsatz anzuschlieen.
Bei zwei oder mehreren Einsatzen ist ein syn-
chrones Dimmen der Lasten nicht mehr sicherge-
stellt.

N

AN

® Steuerungs-Einsatz 1-10 V
Mechanischer Taster

Technische Daten

Nennspannung: AC 220/230 V ~, 50/60 Hz
Nennstrom: 10 A, cosp =0,6
Lastart: max. 25 regelbare EVG (1-
10V)
Steuerstrom: max. 50 mA
Schaltleistung an ge-
schalteter Phase
Gluhlampen: 2200 W
HV-Halogenlampen: 2000 W

NV-Halogenlampen
mit gewickeltem Trafo: 500 VA

elektronische Trafos: 1050 W

kapazitive Lasten: 10 A, 140 uF
Neutralleiter: erforderlich
Ausgénge: * +,-(1-10V)

* geschaltete Phase

Schraubklemmen fir max. 2x
2,5 mm? oder 2x 1,5 mm?

Memory-Funktion

Anschlussklemmen:

Eigenschaften:

Absicherung

AusschlieBlich folgende Leitungsschutzschalter ver-
wenden:
Schneider Electric 16 A 23617

ABB 16 A S201-B16
ABL Sursum 16 A B16S1
Hager 16 A MBN116
Legrand 16 A 03270
Siemens 16 A 5SL61166

Entsorgen Sie das Gerét getrennt vom Haus-
mull an einer offiziellen Sammelstelle. Pro-
fessionelles Recycling schitzt Mensch und

f— Umwelt vor potenziellen negativen Auswir-
kungen.

Schneider Electric GmbH c/o Merten

Gothaer StraBe 29, 40880 Ratingen
www.merten.de
www.merten-austria.at

Kundenbetreuung:
Telefon: +49 2102 - 404 6000
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