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Produktubersicht

Beschreibung

Die NetShelter® SX Netzwerkkomponenten-Gehéuse mit einer Breite von 750 mm von APC
by Schneider Electric sind qualitativ hochwertige Gehause fiir rackmontierte 19-Zoll-Hardware
nach Industriestandard (EIA-310), wie Server, Sprachgerite, Datenspeicher, Netzwerk- und
Internet-Komponenten sowie APC-Stromschutzprodukte.

NetShelter SX Netzwerkkomponenten-Gehause

Rack- Rack- AuBere
Modell | Einbauhohe Einbaubreite Gehiusebreite Gehiusetiefe
AR3140 42 HET 482 mm (19 Zoll) | 750 mm (29,53 Zoll) | 1070 mm (42,13 Zoll)

TBine HE = 44,45 mm (1,75 Zoll). Siehe ,,Bestimmen einer Hoheneinheit auf dem vertikalen Montageflansch vertikaler
Montageflansch auf Seite 19.
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Lieferumfang

Komponenten des Gehauses

ns1451a

@ Vertikaler 0-HE-Zubehorkanal © Umgekehrt montierbare, bogenformige Tiir
@O Geteilte Tiiren ® APC Typenschild

© VerschlieBbare Seitenwinde ® Schliissel

O® Rahmenstinder @ Vertikale Kabelmanager

© Verstellbare Nivellierfiife ® Montageflansch-Kabelmanager

O Beutel mit Befestigungselementen @ Vertikale Montageflansche

(7] fﬁ:ﬁig&ig l;f;?gnﬁjr Luftstrom- ® Obere Abdeckplatte

© Laufrollen
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Vor der Installation

Werkzeuge

Im Lieferumfang enthaltenes Werkzeug (im Lieferumfang enthalten)

Kreuzschlitzschliissel (#2/T0rx® T30) Werkzeug zum Einsetzen
von Kéfigmuttern

Weiteres benotigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)

¢ a2 o —F0 T

Kreuzschlitz- Multifunktions- Wasserwaage 13-mm- 10-mm-
schraubendreher klinge Gabelschliissel Steckschliissel

Befestigungselemente

Befestigungselemente (im Lieferumfang enthalten)

q@i -

Kunststoft- M6x 16 M5x 12 Kéafigmuttern 7-mm-
Unterlegscheiben Kreuzschlitz- Schrauben (4) (60) Blindstopfen
(60) schrauben 4

(60)
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Auspacken

Auspacken des Gehauses

Schwere Last: Es sind mindestens zwei Personen erforderlich, um das Gehduse auszupacken.

A Warnung: Achten Sie darauf, dass das Gehéuse nach der Installation nicht umkippen kann:

* Stabilisieren Sie das Gehiuse, bevor Sie die Komponenten installieren. Siehe ,,Rack-
Stabilisierungsoptionen® auf Seite 8.

* Zichen Sie keine Komponenten auf den Schienen aus dem Gehiiuse, bis mindestens
drei dhnliche Geriteteile oder die Stabilisierungsplatte bzw. verschraubte Halterungen
installiert wurden. Siehe ,,Rack-Stabilisierungsoptionen* auf Seite 8.

* Ziehen Sie nicht mehr als eine Komponente auf einmal aus dem Gehéuse.

* Bauen Sie zuerst die schwersten Komponenten ein und platzieren Sie sie unten im Gehéuse,
um zu vermeiden, dass dieses kopflastig wird.

* Gehen Sie beim Bewegen eines leeren Gehduses auf Laufrollen vorsichtig vor, da das Gehéuse
instabil sein kann, wenn es seitlich geschoben oder gezogen wird. Schieben Sie das Gehéduse
an der Vorder- oder Riickseite, wenn es auf Laufrollen bewegt wird. Fiir zusétzliche Stabilitéit
laden Sie ca. 158 kg (350 Ibs) Geriteteile in den unteren Teil des Gehduses, bevor es auf
den Laufrollen bewegt wird.

1. Stellen Sie die Versandpalette auf einer festen, ebenen Oberfliche in einer offenen Umgebung ab.
Untersuchen Sie das Gehduse auf sichtbare Versandschidden. Sollten Sie einen Versandschaden
entdecken, wenden Sie sich an den APC-Kundendienst. Die Telefonnummer finden Sie auf
dem gelben Aufkleber an der Vorderseite des Gehéuses oder auf der Riickseite dieses Handbuchs.

2. Achten Sie auf den Aufkleber an der Verpackung, um die richtige Stelle zum Aufschneiden
der Verpackung zu finden. Schneiden Sie die Kunststoff-Verpackung um das Gehause mit
einer stabilen Schere oder einer Multifunktionsklinge vorsichtig auf.

Hinweis: Bewahren Sie den Beutel mit der Garantiekarte und dem
Installationshandbuch auf.

3. Entfernen Sie die vier Kantenschutzteile aus Pappe.

4. Entfernen Sie mithilfe eines 13-mm-Schraubschliissels (nicht im Lieferumfang enthalten)
die zwei Paletten-Montagewinkel, die das Gehéduse an der Versandpalette befestigen.

Hinweis: Bewahren Sie die Paletten-Montagewinkel auf, wenn Sie beabsichtigen,
das Gehduse am Boden festzuschrauben. Siehe ,,Rack-Stabilisierungsoptionen“
auf Seite 8.
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5. Jeweils eine Person sollte auf jeder Seite des Gehiduses stehen. Rollen Sie das Gehéuse vorsichtig
zur Riickseite der Palette, bis die hinteren Rollen iiber die hintere Kante der Palette hinausragen.
Schieben Sie das Gehéduse so weit nach hinten, dass die hinteren Rollen den Boden beriihren.

6. Waihrend eine Person das Gehéuse leicht von der Palette ankippt, zieht die zweite Person die
Palette unter dem Gehduse weg. Das Gehduse vorsichtig auf den Laufrollen abstellen.

Hinweis: Bewahren Sie die Palette auf, falls Sie vorhaben, das Gehduse erneut
zu versenden.

7. Wenn Sie keine Rack-Stabilisierungsoption verwenden, setzen Sie die mitgelieferten
7-mm-Blindstopfen in die Bohrungen ein, die zur Befestigung der Paletten-Montagewinkel
am Gehduserahmen verwendet wurden.

Recycling

Q' <9 Die Verpackung besteht aus wieder verwertbarem Material. Bewahren Sie Verpackungen
fiir spatere Verwendung auf, oder entsorgen Sie sie ordnungsgemals.

Haftungsausschluss
APC haftet nicht fiir wihrend der Riicksendung dieses Produkts aufgetretene Schiaden.

Priufen des Lieferumfangs

Nachdem das Gehduse ausgepackt wurde, {iberpriifen Sie, ob alle aufgelisteten Komponenten und
Befestigungselemente mit dem Gehéuse verschickt wurden. Eine Liste der gelieferten Komponenten
finden Sie unter ,,Lieferumfang™ auf Seite 2.

Hinweis: Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich iiber die APC-Website www.apc.com
an den APC-Kundendienst.
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Bewegen des Gehduses

Laufrollen. Das Gehéuse kann mit bis zu 1021 kg (2250 1bs) installierten Geréteteilen auf den
Laufrollen bewegt werden. Schieben Sie das Gehéduse von der Vorder- oder Riickseite, nicht von
den Seiten. Es kann ggf. instabil werden, wenn es seitlich geschoben wird. Fiir zusétzliche Stabilitét
laden Sie ca. 159 kg (350 Ibs) Geriteteile in das Gehiduse, bevor es auf den Laufrollen bewegt wird.

Augbolzen. Wenn das Gehduse angehoben werden muss, kann dies durch Befestigung von Augbolzen
(nicht im Lieferumfang enthalten) an der Oberseite des Gehduserahmens durchgefiihrt werden. Verwenden
Sie entsprechend gekennzeichnete M 10-Augbolzen mit einem Gelenk filir gewinkeltes Anheben. Das maximale
Gewicht der installierten Gerite darf 142 kg (312 1bs) pro Augbolzen oder 567 kg (1250 lbs) insgesamt
nicht liberschreiten.

ns0882b
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Installation

Konfiguration

Planen Sie den Standort und den benétigten Platz fiir die zu installierende Ausriistung sowie die
Ergonomie von Tastaturen und Bildschirmen, bevor Sie das Gehéuse installieren.

Der Rack Configurator auf der APC-Website unter www.apc.com hilft Thnen bei der Planung der
Konfiguration und der Maximierung von verfiigbaren Hoheneinheiten in den Gehéusen.

Installieren des Gehauses

Warnung: Fiir zusitzliche Stabilitiit laden Sie ca. 158 kg (350 Ibs) Geriiteteile in
den unteren Teil des Gehiiuses, bevor es auf den Laufrollen bewegt wird.

Nivellieren des Gehauses

Nivellieren Sie das Gehduse, bevor Sie Geréte installieren.

Die NivellierfiiBe an den Ecken bilden eine stabile Basis, wenn der gewé#hlte Standort leicht uneben ist,
konnen aber nicht fiir Oberflichen mit extremer Neigung kompensieren. Sie kdnnen die Rollen und
Nivellierfiiie entfernen und so die Basis des Gehéuses direkt auf den Boden stellen.

1. Bringen Sie das Gehduse an einen ebenen
Standort.

2. Verwenden Sie bei allen Nivellierfiilen
einen Schlitz- oder Kreuzschraubendreher
(nicht im Lieferumfang enthalten) in der
Schraube iiber dem Nivellierful3. Drehen Sie
die Schraube im Uhrzeigersinn, um den
Nivellierfull auszufahren, bis fester Kontakt
mit dem Boden hergestellt ist.

ns0621b

einen 13-mm-Gabelschliissel (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um die Nivellierfii3e
abzusenken. Legen Sie das 13-mm-Ende des Gabelschliissels (nicht im Lieferumfang enthalten)
jeweils an der Sechskantmutter direkt iiber der runden Flache unten am Nivellierful3 an.
Drehen Sie den Schliissel im Uhrzeigersinn, um den Nivellierfull auszufahren, bis fester
Kontakt mit der Aufstelloberfliche hergestellt ist.

@ Hinweis: Wenn das Gehéduse nach der Geriteinstallation nivelliert werden muss, konnen Sie
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Entfernen der Rollen und NivellierfiiRe (optional)

Warnung: Zum Vermeiden von Verletzungen oder Beschiidigungen des Gehéuses
sollten zwei Personen das Gehéuse abstiitzen.

Das Gehause muss leer sein und das Dach, die Seitenwiinde und die vordere und
hintere Tiir sollten entfernt sein, bevor das Gehiuse auf die Seite gelegt wird.

Das Gehiuse so kippen, dass in dem Bereich ausreichend Abstand oberhalb des
Gehduses besteht.

1. Legen Sie das Gehéuse auf die Seite.

2. Entfernen Sie die vier Sechskantmuttern an jeder Laufrolle mithilfe eines 10-mm-Steckschliissels
(nicht im Lieferumfang enthalten) und entfernen Sie die Rollen.

3. Verwenden Sie fiir jeden Nivellierfu3 einen Schlitz- oder Kreuzschraubendreher (nicht im
Lieferumfang enthalten), um den Ful im Uhrzeigersinn zu drehen, bis er sich aus dem
Rahmen 16sen ldsst.

Rack-Stabilisierungsoptionen

Warnung: Das Gehéduse kann nicht mithilfe der verschraubten Halterungen bzw.
der Stabilisierungsplatte stabilisiert werden, wenn die Laufrollen und Nivellierfiifie
entfernt wurden.

Die Montagehalterungen konnen verwendet werden, um das Gehéuse fiir zusitzliche Stabilitét

intern oder extern am Boden zu befestigen. Mit den entsprechenden Verankerungselementen (nicht im
Lieferumfang enthalten) erfiillt dieses Befestigungssystem die Anforderungen fiir UBC-Zone 4. Auf der
APC Website unter www.apc.com finden Sie die vollstindigen UBC-Zulassungsanforderungen sowie
Installationsanweisungen fiir die Montagehalterungen. Durch die in der folgenden Abbildung gezeigten
Bohrungen kénnen die Montagehalterungen am Gehause angebracht werden.

nsos79b YR
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APC bietet die folgenden Montagehalterungen fiir zusétzliche Stabilisierung an.

Produkt SKU Beschreibung Abbildung

Wird fiir zusétzliche
Stabilisierung extern
Stabilisierungs- an Gehduse und
platten-Kit AR7700 Boden befestigt.

Wird fiir zusétzliche
Stabilitdt ohne Blockierung
des Kabelzugangs intern
oder extern an Gehduse

Halterungskit AR7701 und Boden befestigt.
Paletten- Wird zur Stabilisierung
Montagewinkel intern oder extern an
(im Lieferumfang Gehéuse und Boden
enthalten) befestigt.
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Abnehmen und Installieren der Seitenwande

Sie konnen die Seitenwinde abnehmen, um auf das Innere zuzugreifen oder beim Verbinden von Gehdusen
Kabel durchzufiihren. Seitenwénde bieten zusitzliche Sicherheit und tragen zur ordnungsgeméafen
Luftzirkulation innerhalb des Gehéuses bei.

Abnehmen der Seitenwande

1. Offnen Sie ggf. die Seitenwand mit dem
Schliissel.

2. Schieben Sie die Verriegelung der Seitenwand
nach unten.

u‘e

3. Ziehen Sie das obere Ende der Seitenwand
vom Gehiuse weg.

4. Lassen Sie den Riegel los, heben Sie die
Seitenwand hoch und aus der seitlichen
Halterung an der Unterseite des
Gehéduserahmens heraus.

\\Y‘
¢

na2591a

Wiedereinbau der Seitenwande

1. Setzen Sie die Unterseite der Seitenwand
so ein, dass sie sicher in die seitliche
Halterung greift, und driicken Sie den
oberen Teil der Seitenwand anschliefSend
nach vorne in Position.

2. Schieben Sie die Verriegelung nach oben.

na2592a
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Aus- und Einbau der oberen Abdeckung

Ausbau der oberen Abdeckung

1. Ziehen Sie die beiden federbelasteten Stifte an der Riickseite des Gehduses heraus und halten
Sie sie fest.

2. Driicken Sie die obere Abdeckung vom Gehéuse.

3. Heben Sie die obere Abdeckung vom Gehéuse.

Einbau der oberen Abdeckung

1. Schieben Sie die Laschen vorne an der oberen Abdeckung in die Schlitze an der Vorderseite
des Gehauses.

2. Senken Sie die obere Abdeckung auf das Gehéuse ab. Ziehen Sie dabei die beiden
federbelasteten Stifte an der Riickseite der Abdeckung heraus.

3. Lassen Sie die Stifte los, um die obere Abdeckung auf dem Gehéause zu sichern.

ns1452a

Warnung: Es darf nicht auf der oberen Abdeckung gelaufen werden, da ansonsten
Beschidigungen bzw. Verletzungen die Folge sein konnen.

@ Hinweis: Die obere Abdeckung kann auch entfernt und wieder angebracht werden,

wenn Kabel durch den oberen Teil des Gehduses verlegt wurden.
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Aus- und Einbau der Turen

Hinweis: Falls die Gehiuse verbunden sind, siehe ,,Ausbau der Tiiren bei verbundenen
Gehadusen® auf Seite 32.

Warnung: Zum Vermeiden von Verletzungen und Schiiden am Gehiuse sollte eine

Person die Tiir abstiitzen, wihrend eine weitere Person die Tiir aus dem Rahmen hebt.

Ausbau der Tiren
Sie kdnnen die Vorder- und Hintertiiren des Gehduses entfernen, um einen besseren Zugang zu den
Geréten zu erhalten.

1. Trennen Sie das Erdungsband.

2. Offnen Sie die Tiir um ca. 90° und heben
Sie sie aus den Angeln.

Einbau der Tiiren

1. Halten Sie die Tiir ungefahr
in einem 90°-Winkel zum Rahmen
des Gehduses. Richten Sie die
Tiirangeln mit den Angelstiften
am Rahmen aus.

2. Setzen Sie die Tiir auf die
Angelstifte. Stellen Sie dabei
sicher, dass die Stifte in die
Angeln an der Tiir eingreifen.

3. SchlieBen Sie das Erdungsband
wieder an.

4. Vergewissern Sie sich, dass die
Tiir sich ordnungsgemaf 6ffnen
und schlieBen ldsst.
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Montage der vorderen Tiir in umgekehrter Einbauposition
1. Entfernen Sie das APC Typenschild von der vorderen Tiir.

2. Entfernen Sie mit dem mitgelieferten Torx-Kreuzschlitzschliissel T30/#2 die Zylinderkopfschrauben

M6 x 12 und die Sternunterlegscheiben, mit denen das Erdungsband am Gehduserahmen und
an der Tiir befestigt ist.

ns1106a

T

3. Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben von der Riickseite des Tiirgriffs, und nehmen
Sie den Tiirgriff von der Tiir.

(O

ns0176b
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4. Entfernen Sie mithilfe des Kreuzschlitzschliissels (#2/Torx T30) (im Lieferumfang enthalten)
Schraube, Riegel und Unterlegscheibe von der Riickseite des Tiirgriffs. Drehen Sie die
Unterlegscheibe um 90° und den Riegel um 180°, und bringen Sie den Riegel wieder an.

A

\‘

ns0913a

ns0910a

5. Nehmen Sie die Tiir ab. Siehe ,,Ausbau der Tiiren“ auf Seite 12.

6. Entfernen Sie mithilfe des Kreuzschlitzschliissels (#2/Torx T30) (im Lieferumfang enthalten)
die Angeln vom Rahmen. Drehen Sie die Angeln um 180° und installieren Sie sie auf der
anderen Seite des Gehduserahmens.

ﬁ'u‘m

t@"‘ﬁ

ns0974a
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7. Entfernen Sie die Angeln von der Tiir und installieren Sie sie erneut in den Bohrungen, die sich
direkt unter dem urspriinglichen Befestigungsort befinden.

//
=L | T 4
o= - _
Il --°
L -

\
b
\

ns0919a

8. Drehen Sie die Tiir um 180°, und bringen Sie die Tiir wieder an. Siehe ,,Einbau der Tiiren*
auf Seite 12.

9. Bringen Sie das Erdungsband mithilfe der M6 x 12 Zylinderkopfschraube und Sternunterlegscheibe
wieder oben an der Tiir in der Ndhe der Angeln sowie am Gehéduserahmen an.

€5

ﬁl\

ns0858a

\%

10.Drehen Sie den Tiirgriff um 180° und bringen Sie ihn mit den in Schritt 2 entfernten Schrauben
wieder an.

11.Bringen Sie das APC Typenschild wieder an der vorderen Tiir des Gehéuses an.
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Vertikale Montageflansche

Vertikale Montageflansche sind werkseitig am Gehduse
installiert und befinden sich an der richtigen Position fiir die
Verwendung mit rackmontierten Geriten mit einer Tiefe von
558,8 mm (22 Zoll), beispielsweise fiir Netzwerk- und Telekom-
munikationsgerite. Die Montageflansche konnen zur Vorder- oder
Riickseite des Gehduses hin eingestellt werden, um unterschiedliche
Schienen oder Gerite mit anderen Tiefen unterzubringen.

Die Flansche konnen auf bis zu 279,4 mm (11 Zoll) zusammenge-
bracht oder bis zu 870 mm (34,25 Zoll) entfernt angeordnet werden.

\ :

Anpassen der vertikalen Montageflansche an den seitlichen Halterungen

16

Warnung: Um Verletzungen oder Schiden am Gehiuse zu vermeiden, sollten Sie
diesen Vorgang nur dann durchfiihren, wenn keine Komponenten auf den
Montageflanschen installiert sind.

Kabelmanager am vertikalen Montageflansch vorne
links, um die flache Halterung zum Ausrichten des
vertikalen Montageflansches zu erreichen.

@ Hinweis: Entfernen Sie den Montageflansch-

\ \-n-n-n-n-n-n\\-m\\ \-m-n-n-n-n-n\\‘-n\ \
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1. Lockern Sie mit dem mitgelieferten Torx-
Kreuzschlitzschliissel T30/#2 die Torx-Schrauben
in den einzelnen Montageflanschen, drehen Sie
sie aber nicht vollstdndig heraus.

OO0 0o B 000 0

ns0977b

2. Schieben Sie die flache Halterung nach unten und
bringen Sie den Montageflansch an die gewiinschte Position.

~
ns0717¢

OO F 50 5

3. Beachten Sie das Symbol
(zum Beispiel die Raute),
das durch eine Bohrung oben im
Flansch sichtbar ist, und stellen
Sie sicher, dass das gleiche
Symbol durch die entsprechende
Bohrung am Boden des Flansches
sichtbar ist, um die vertikalen
Montageflansche richtig auszu-
richten. Es ist jeweils nur ein
Symbol durch jede Bohrung
sichtbar. In der werkseitig
eingestellten Standardposition
sind die Rauten durch zwei
der Bohrungen sichtbar.

Hinweis: Die vertikalen
Montageflansche lassen
sich in Schritten von

6 mm (1/4 Zoll)
verstellen.

Beigegeniiberliegenden
vertikalen Montage-
flanschen muss das
gleiche Symbol
sichtbar sein.

ns0718c
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4. Wenn sich der vertikale Montageflansch in der
richtigen Position befindet, wird die Schraube
nach oben geschoben, bis die Zahne in der Halterung
vollstdndig mit den Zahnen an der Seitenhalterung
greifen. Ziehen Sie die Schrauben dann fest.

Installationszubehor

Wenn Gerite installiert werden sollen, die eine andere Montagetiefe als die anderen Geréte im Gehéduse
aufweisen, verwenden Sie das entsprechende vertiefte Montageschienen-Kit von APC. AR7508 fiir

42-HE-Gehduse und AR7578 fur 48-HE-Gehéduse mit 750 mm.
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Vertikale 750-mm-Montageschiene Vertikaler 750-mm-
Montageflansch

Fiir die AR3140-Gehiuse ist ein Montageschienen-
Ersatzkit (AR7510) erhéltlich. Darin kénnen
rackmontierte 23-Zoll-Geréte in 42-HE-Gehéusen
mit einer Breite von 750 mm untergebracht werden.
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Einbau der Komponenten

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie rackmontierte Gerdtekomponenten in das NetShelter SX
Gehéduse eingebaut werden. Die mit den Gerdten gelieferten Anleitungen bieten detailliertere
Informationen.

Hinweis: Die APC NetShelter SX Gehduse sind fiir Gerdte mit UL-Zertifizierung vorgesehen.
Bei der Installation von zugelassenen Komponenten (mit Recognized Component-Priifzeichen)
oder nicht gelisteten Gerdten muss der Benutzer die Sicherheits- und Flammbarkeitswerte

der Konfiguration evaluieren. Dazu zdhlen Kabel, nichtmetallische Zubehorteile wie
Kabelorganisationselemente, Biirstenstreifenkits und andere Komponenten.

Abmessungen des Gehauses

Die folgenden Abmessungen

i RUCKSEITE
dienen zu Referenzzwecken
bei der Installation von
Geraten im NetShelter SX
Netz'yverkkomponenten- I 36,90 mm (1,45 Zoll
Gehéuse. r o
DRAUFSICHT
282,80 mm (11,13 Zoll)
] 171,00 mm (6,70 Zoll)
2O m
VORDERSEITE

Bestimmen einer Hoheneinheit auf dem vertikalen Montageflansch vertikaler
Montageflansch

Wenn Sie Gerite installieren, bestimmen Sie die obere und
untere Kante einer Hoheneinheit auf den Montageflanschen.
Jede dritte Bohrung auf den Montageflanschen eines NetShelter-
Gehauses ist nummeriert, um die Mitte einer Hoheneinheit

zu kennzeichnen. Eine Hoheneinheit besteht jeweils aus einer
nummerierten Bohrung und je einer Bohrung unmittelbar

L]

i

]

dariiber und darunter, wie aus der Abbildung ersichtlich ist. 1HE 6['
[

L]

5]
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Installieren von Kafigmuttern
APC bietet ein Kifigmuttern-Hardwarekit (AR8100) fiir quadratische Offnungen an.

Warnung: Installieren Sie die Kifigmuttern horizontal, so dass die Osen in die Seiten
der quadratischen Offnung greifen. Installieren Sie die Kafigmuttern NICHT vertikal,
so dass die Osen in die obere und untere Kante der quadratischen Offnung greifen.
1. Fiihren Sie die Kifigmutter in die quadratische Offnung ein, indem Sie eine Ose der Kifigmutter
durch die hintere Seite der Offnung einhéingen.

Hinweis: Bringen Sie die Kidfigmuttern an der Innenseite des vertikalen
Montageflansches an.

2. Halten Sie mit dem beiliegenden Kafigmuttern-
werkzeug durch die Montagedffnung die andere
Seite der Mutter fest und ziehen Sie die Mutter

in die Montageoffnung, bis sie einrastet. , !/E H

Entfernen von Kafigmuttern

1. Entfernen Sie alle befestigten Schrauben.

2. Fassen Sie die Kédfigmutter mit dem
Montagewerkzeug, und driicken Sie die Seiten
der Mutter zusammen, damit sie sich aus der
quadratischen Offnung 16st.

20 NetShelter SX Netzwerkkomponenten-Gehduse — Auspacken, Installieren und Anpassen



Erdung

Die Tiiren, Seitenwinde und die obere Abdeckung des Gehduses sind am Gehduserahmen geerdet.
Die Tiiren sind mit Schnelltrenn-Béndern geerdet. Die obere Abdeckung und die Seitenwénde werden
automatisch durch federbelastete Stifte geerdet.

Jedes Gehduse sollte unter Verwendung einer der M6-Erdungsmuttern an der Basis des Gehduses direkt
iiber die Gebdudemasse geerdet werden.

Erden Sie jedes Gehiuse direkt iiber die Gebdudemasse. Erden Sie die Gehduse nicht kaskadiert
miteinander.

\
ns0906a

ns0905a

Installationszubehor

Produkt SKU Beschreibung Abbildung

Freitragende, fixierte
Ablage zum Anbringen
eines Monitors oder eines
anderen Gerdts in der
Rackumgebung oder zur
Durchfiihrung von Kabeln
Fixierte Ablage, von der Vorderseite zur
22,68 kg (50 lbs) ARS8105BLK Riickseite des Gehduses.
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Luftstrom-Management

Gerate mit seitlichen Luftstrom-Zufiihrungen

22

Kit fiir seitlichen Luftstromkanal. Fiir Netzwerk-Switch-Anwendungen bietet APC ein Kit fiir

einen seitlichen Luftstromkanal (AR7715). Das Kit fiir den seitlichen Luftstromkanal ermdglicht bessere
Kabelmanagementlosungen und sorgt gleichzeitig fiir einen stets angemessenen Luftstrom sowie die Trennung
von warmen und kalten Korridoren zur Kiihlung der Switches. Die Trennung von warmen und kalten
Korridoren wird iiber Kanile und Ablenkbleche erzielt. Das Kit fiir den seitlichen Luftstromkanal
widmet sich der zunehmenden Wérme und Leistungsdichte in Bezug auf Power-Over-Ethernet (POE)
und Voice-Over-Internet-Protocol (VOIP).

o

ns1548b

Das NetShelter-Kit fiir den seitlichen Luftstromkanal ist zum Einsatz mit Cisco® Catalyst
6509-, 6509-E- und 6513-Switches sowie Cisco MDS 9513 Multilayer-Switches vorgesehen.

Beachten Sie bei der Switch-Installation die mit dem Switch gelieferten
Installationsanleitungen.

Hinweis: Installieren Sie nicht die Ablagen, die mit Ihrem Cisco® Switch geliefert wurden.
Das NetShelter-Kit fiir den seitlichen Luftstromkanal darf nur mit den Ablagen verwendet
werden, die mit diesem Kit geliefert werden.

/V

ns1566a
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Installieren Sie die Kanéle und das justierbare seitliche Ablenkblech. SchlieBen Sie die Installation ab,
indem Sie die Liicken zwischen der Seitenwand und dem Kanalkit mit den Schaumstoffdichtungen schlieen.
Bei ordnungsgemaler Installation leiten das Kanalkit und die Dichtungen kiihle Luftstréme zum
Netzwerk-Switch.

Vorsicht: Der Bereich vor den Kanidlen muss stets frei bleiben. Hier wird kiihle Luft
angesaugt, und es muss ein freier Luftstrom moglich sein, damit das Kit fiir den seitlichen
Luftstromkanal richtig funktioniert.
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Luftstrom-Management-Platten. Die mitgelieferten Luftstrom-Management-Platten aus Schaumstoff
sollen zwischen dem vertikalen Montageflansch und der Seitenwand des Gehduses angebracht werden,
um warme Luft zu isolieren und am Eindringen in den kalten Korridor zu hindern.

Um einen angemessenen Luftstrom zu den Netzwerk-Switches zu gewéhrleisten, sollten die
Luftstrom-Management-Platten neben inaktiven Geréten wie Datenverteilungskonsolen installiert
werden. Aullerdem ist darauf zu achten, dass der Lufteinlass neben den Netzwerk-Switches und vor
dem Kit fiir den seitlichen Luftstromkanal nicht blockiert ist.

Hinweis: Installiecren Sie die Luftstrom-Management-Platten, bevor Sie die Kabel installieren.

VORDERSEITE ,
. d tH—_ 3-HE-Luftstrom-Management;
u Platten (12 Stiick) ﬁll
B = .
| Datenverteilungskonsolen N

ns1497a Q
;
;

——1-HE-Luftstrom-Management-
oof [° Platten (4 Stiick)
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| Kit fiir seitlichen Luftstromkanal )
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°

Luftstrom-Management-Abdeckplatten.

Vorsicht: st die Luftzirkulation eingeschréinkt, kann es zu Beschiddigungen an installierten
Komponenten kommen.

Gewihrleisten Sie eine einwandfreie Luftzufuhr, indem Sie vertikal freien Raum mit Abdeckplatten
abdecken (nicht im Lieferumfang enthalten). APC bietet modulare Luftstrom-Management-Abdeckplatten
aus Kunststoff an, die ohne Werkzeugverwendung einrasten (AR8136BLK).
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Datenverteilung

Die 1-HE- und 2-HE-Datenverteilungskonsolen wurden in Ubereinstimmung mit TIA-EIA-310-D
hergestellt und kdnnen an den vorderen oder hinteren Schienen eines APC NetShelter-Gehduses
oder eines jeden Standardgehduses befestigt werden.

Installation

Bringen Sie an den beiden Seiten je zwei Kéfigmuttern in den untersten und obersten Bohrungen
an der gewiinschten Montageposition im Gehduse an.
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Befestigen Sie die Datenverteilungskonsole mit vier M6-Schrauben und vier Kunststoff-Unterlegscheiben
(zwei auf jeder Seite).

0-HE-Installation

Die Konsolen konnen im linken oder rechten vertikalen 0-HE-Zubehorkanal auf einer der beiden
Gehéuseseiten angebracht werden. Das folgende Beispiel zeigt die Montage im linken Kanal der
linken Seite zur besseren Ubersicht. Kabel kénnen auch von der Ober- oder Unterseite des Racks
verlegt werden. Im folgenden Beispiel werden die Kabel {iber die Oberseite verlegt.

=

]

0

;

0 B :
A1 1 |f-te
/ ° LJ;
]

0 O‘\é\

" |
O.l r] ﬂoo.pm
s B
\ & ;
[ n @

o "

'l :

oooﬂo ? \;
l o L
,< II- O :
IS
e

NetShelter SX Netzwerkkomponenten-Gehduse — Auspacken, Installieren und Anpassen

25



Kabelmanagement

Das NetShelter SX Netzwerkkomponenten-Gehduse verfiigt iiber Kabelzugangsoffnungen an der oberen
Abdeckung, den Seitenwénden und der Unterseite. Dem Gehéuse liegen vier vertikale Kabelorganisa-
tionselemente und zwei vertikale 0-HE-Zubehorkanile bei; APC bietet eine Palette von weiterem
Kabelmanagement-Zubehor an.

Vertikale 0-HE-Zubehorkanaéle

Die vertikalen 0-HE-Zubehorkanile werden entlang der Seitenhalterungen am Gehéuse befestigt.

Fiir APC-Rack-PDUs (Power Distribution Units, Stromverteilungseinheiten) und APC-Kabelsicherung-
shalterungen ist eine werkzeuglose Montage mdglich, und fiir Kabelbinder sind Positionen vorgegeben.
Die Standardpositionen fiir die vertikalen 0-HE-Zubehorkanile befinden sich an der Riickseite des Gehduses.
Sie kénnen aber dhnlich wie die Montageflansche an einer beliebigen Stelle der Seitenhalterungen
befestigt werden.

Entfernen oder Neupositionieren der vertikalen 0-HE-Zubehorkanile.

Vertikale 0-HE-Zubehorkanile konnen innerhalb des Gehduses neu positioniert oder ganz entfernt werden.

1. Ldsen Sie die Schrauben, mit denen der vertikale 0-HE-Zubehorkanal am Gehéuse befestigt ist.

2. Bewegen Sie den vertikalen 0-HE-Zubehorkanal an die gewiinschte Position, oder heben Sie ihn
an und ziehen Sie ihn in das Innere des Gehiuses.

3. Richten Sie den vertikalen 0-HE-Zubehorkanéle aus. Die vertikalen 0-HE-Zubehorkanéle werden
auf die gleiche Weise wie die vertikalen Montageflansche ausgerichtet. Siehe ,,Anpassen der
vertikalen Montageflansche an den seitlichen Halterungen® auf Seite 16.

Zusitzliche vertikale Kabelorganisationselemente konnen von APC bestellt werden (AR7502 fiir
42-HE-Gehiuse oder AR7572 fiir 48-HE-Gehiuse).

Vertikale Kabelmanager

26

Entfernen der vertikalen Kabelmanager.

Loésen Sie die Schrauben, mit denen der vertikale Kabelmanager am vertikalen Montageflansch befestigt
ist, um den vertikalen Kabelmanager aus dem Gehduse zu entnehmen.
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Kabelmanagementoptionen

Produkt SKU Beschreibung Abbildung
AR8602
(1 HE)
AR8600
(2 HE)
AR8601
(2 HE,
Horizontale doppelseitig) | Fiihren Sie die Patchkabel
Kabel- horizontal an der Vorder-
organisations- | AR8603 oder Riickseite
elemente, (2 HE, eines 19-Zoll-EIA-
19 Zoll hohe Dichte) | Gehiuses entlang.
1 HE-Kabel-
durchfiihrungs-
element mit
Biirsten- Hilft dabei, Luft im
streifen, 19 Zoll | AR8429 Gehause zu halten.
Kabelsicherung
am vertikalen 0-HE-
Kabel- Zubehorkanal; wird ohne
sicherungs- Werkzeuge angebracht.
halterungen AR7710 Sechs Stiick.
Seitenwinde mit Durch-
fiihrungsmoglichkeiten
an angrenzende Gehduse. g
Seitenwand Die Offnungen enthalten
mit Zugangs- Biirsten zur Regelung des
offnungen AR7305 Luftstroms. Zwei Stiick.
Der Winkel kann an
verschiedenen Stellen
am Gehduse als Halterung
Null-HE- fiir kleine Zubehorteile und
Zubehor- Gerite angebracht werden.
Montagewinkel | AR7711 Zwei Stiick.
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Produkt

SKU

Beschreibung

Abbildung

Vertikaler
Kabelmanager

AR7717

Nimmt Kabel entlang der
vertikalen Montageflansche
auf und kann auch im
vertikalen 0-HE-
Zubehorkanal angebracht
werden. Der vertikale
Kabelmanager ist mit
glatten Kunststoff-Fingern
in Abstdnden von 1 HE
ausgestattet, die eine
geordnete Fiihrung der
Patchkabel ermdglichen.
Lieferumfang: Vier Stiick.

Vertikales
Kabelorgani-
sationselement
fir NetShelter
0-HE-
Zubehorkanal

ARRg442

Verhindertuniibersichtliche,
verworrene Kabelmengen
durch Anordnungder Kabel
in den vertikalen 0-HE-
Zubehorkanilen. Bendtigt
keine H6heneinheiten
innerhalb des Gehauses.
Besteht aus zwei gleich
groBen Teilen, die im
verbundenen Zustand

die Hohe eines 42-HE-
Gehaduses umfassen,

und kann in jedem
APC-Gehéause verwendet
werden. Zwei Stiick.

Schmaler,
vertikaler
0-HE-
Zubehorkanal
fur 42-HE-
Gehduse

AR7511

Der schmale, vertikale
0-HE-Zubehorkanal ergénzt
den standardméBigen
vertikalen 0-HE-Zubehor-
kanal durch zusitzliche
Kabelmanagementoptione.
Der schmale Kanal kann
an der Vorderseite des
Gehéuses dazu verwendet
werden, Glasfaserspulen
und vertikale Kabelman-
ager anzubringen, oder in
der Mitte des Gehiuses,
um Kabel zu befestigen.
AuBerdem verfiigt das
Produkt iiber Bohrungen
zur Montage eines
vertikalen Rack-PDUs

pro Kabelorganisations-
element. Zwei Stiick.
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Produkt

SKU

Beschreibung

Abbildung

Vertikale
Faser-
organisations-
elemente und
Faserspulen

ARB8443A

Das vertikale Faserorgani-
sationselement und die
Faserspulen ermdglichen
die Organisation von
Faserkabeln in einem
Gehéuse und konnen

ohne Werkzeugim vertikalen
0-HE-Zubehorkanal des
Gehéuses angebracht
werden. Zwei Stiick.
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Faserorgani-
sations-
elemente
(nur Spulen)

ARRg444

Konnen ohne Werkzeug
an das vertikale
Faserorganisationselement
angebracht oder mit
Schrauben an den
Montageschienen

des 750 mm breiten
Gehiuses montiert
werden. Vier Stiick.

Werkzeuglose
Kabelmanager
mit

Klettverschluss

ARRg621

Kabelbefestigungskit

mit Klettverschluss,

das die werkzeuglose
Organisation von
Datenkabelbiindeln
ermdglicht. Verschiedene
Montagepositionen

sind auf der Riickseite
eines vertikalen
Kabelorganisationselements
verfligbar. Lieferumfang:
Zehn Stiick.
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Verbinden von mehreren Gehausen

Verbinden der Gehause

Sie konnen die Einrichtung erweitern, indem Sie zwei Gehduse miteinander verbinden. Alle Gehduse
verfiigen liber vorinstallierte Befestigungselemente.

A Vorsicht: Das Verbinden von Gehédusen erhoht die Stabilitdt der Gehéduse nicht.

Hinweis: NetShelter SX-Gehduse konnen mit oder ohne montierten Seitenwanden
verbunden werden.

1. Nehmen Sie ggf. die Vordertiiren der Gehduse ab.

Siehe ,,Ausbau der Tiiren auf Seite 12.

2. Lokalisieren Sie die vier Verbindungshalterungen am Gehiuse. Zwei Verbindungshalterungen
befinden sich an der Vorder- und zwei an der Hinterseite. Drehen Sie jede Halterung um 90°
zum angrenzenden Gehause hin, so dass sich die Halterungen parallel zum Boden befinden.

ns0618b
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3. Die Gehduse kénnen so verbunden werden, dass ihre Mittelteile 750 mm oder 30 Zoll voneinander
entfernt sind. Richten Sie die Gehduse so aus, dass die entsprechenden Bohrungen an der Vorder-
und Riickseite fiir den gewiinschten Abstand verwendet werden konnen. Sichern Sie die Gehéduse
mit einer M5 x 12 Flachkopfschraube pro Halterung.

4. Wenn die Gehduse mit 30 Zoll-Mittelstiicken verbunden werden, besteht zwischen den Gehdusen
ein Freiraum. APC bietet eine optionale Schrankleiste (AR7600) an, um die Zwischenrdume zwischen
den Gehiusen abzudecken. Die Leiste rastet ohne die Verwendung von Werkzeugen ein und kann
nach dem Verbinden von Gehdusen und der Unterbringung von Geriten installiert werden.

Hinweis: 750-mm-Gehiuse konnen miteinander verbunden werden, ohne dass ein
Zwischenraum entsteht, wenn fiir die Verbindung die ganz innen liegenden Bohrungen
an den Verbindungshalterungen verwendet werden.

5. SchlieBlen Sie die Erdungsbinder wieder an und montieren Sie ggf. die Tiiren.

Siehe ,,Einbau der Tiiren* auf Seite 12.

Fiir die Verbindung eines NetShelter SX Gehéduses mit einem NetShelter VX oder NetShelter VS
Gehiuse bietet APC ein separates Verbindungskit (AR7601 fiir Gehduse mit 600-mm-Mittelteilen oder
AR7602 fir Gehduse mit 24-Zoll-Mittelteilen). Bei der Verwendung des AR7601 ist das NetShelter SX
Gehéuse 33,2 mm (1,3 Zoll) hoher als das VX- oder VS-Gehause.
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Ausbau der Turen bei verbundenen Gehausen

32

Wenn Gehiuse miteinander verbunden sind, verlauft der Ausbau der Tiiren geringfiigig anders als an
einem einzelnen Gehiuse. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Vordertiir oder Hintertiir
eines Gehduses zu entfernen, das mit einem anderen Gehduse verbunden ist.

1. Offnen Sie die zu entfernende Tiir auf einen Winkel von 90°.

Die Tiir kann nicht weiter gedéffnet werden, da ein anderes 90°
Gehdause sich direkt daneben befindet. T~
2. Heben Sie die Tiir nach oben an. o

3. Bringen Sie die Tiir beim Anheben auf einen 60°-Winkel zum

Gehéuse und heben Sie sie zum Entfernen aus den Angeln. @HO

NetShelter SX Netzwerkkomponenten-Gehduse — Auspacken, Installieren und Anpassen
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Technische Daten

750 mm, 42-HE-Gehause

Beschreibung

Hohe

Breite

Tiefe

Nettogewicht

Gesamtdffnungsbereich (vordere Tiir)
Gesamtoffnungsbereich (hintere Tiir)
Offnungsbereich pro HE (vordere Tiir)
Offnungsbereich pro HE (hintere Tiir)
Perforationsoffnung (Vorderseite)
Perforationséffnung (Riickseite)
Freiraum (fiir die Verkabelung
zwischen der vorderen Tiir und dem
vertikalen Montageflansch)

Gewichtsklasse: statische Last’

Gewichtsklasse: rollend

Abmessungen
AR3140
1991 mm (78,40 Zoll)
750 mm (29,53 Zoll)
1070 mm (42,13 Zoll)
155,95 kg (343,10 Ibs)
788 972 mm? (1222,91 Zoll?)
866 920 mm? (1343,73 Zoll?)
18 787 mm? (29,12 Zoll?)
20 645 mm? (32 Zoll?)
69 %
69 %

238,76 mm (9,40 Zoll)

1361 kg (3000 Ibs)

1021 kg (2250 Ibs)

T Die NivellierfiiBe absenken, wenn das statische Gewicht iiber 1020,58 kg (2250 Ibs) betragt.
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Funfjahrige Werksgarantie

Die mit dieser Garantieerkldrung von American Power Conversion Corporation (APC®) gewibhrte,
eingeschriankte Werksgarantie gilt nur fiir Produkte, die fiir gewerbliche bzw. industrielle Zwecke
innerhalb des normalen Geschéftsablaufs verwendet werden.

Bestimmungen der Garantieerklarung

APC gewibhrleistet, dass dieses Produkt fiir die Dauer von fiinf Jahren (in Japan: zwei Jahren)

ab Kaufdatum frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Die mit dieser Garantie iibernommene
Verpflichtung von APC erstreckt sich lediglich auf die Reparatur oder den Ersatz defekter Produkte
nach eigenem Ermessen. Diese Garantie bezieht sich nicht auf Geréte, die durch Unfélle, Unachtsamkeit
oder falsche Handhabung bzw. durch Anderungen beschidigt werden. Die Reparatur oder der Austausch
eines fehlerhaften Produkts oder Teils verlédngert den urspriinglichen Garantiezeitraum nicht. Alle unter
dieser Garantie gelieferten Teile kdnnen neu oder wiederaufbereitet sein.

Nicht libertragbare Garantie

Diese Garantie gilt nur fiir den urspriinglichen Kéufer, der das Produkt vorschriftsméBig registrieren muss.
Die Produktregistrierung muss auf der Website von APC unter www.apec.com durchgefiihrt werden.
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APC haftet nicht gemil} dieser Garantie, wenn hauseigene Priifungen und Untersuchungen ergeben
haben, dass der vermeintliche Produktschaden nicht existiert beziehungsweise durch Missbrauch,
Fahrldssigkeit, unsachgeméBe Installation oder Priifungen von Endverbrauchern oder Dritten verursacht
wurde. APC haftet auch nicht fiir unautorisierte Reparatur- oder Anderungsversuche, unzureichende
elektrische Spannung oder elektrische Anschliisse, unsachgemifle Betriebsbedingungen vor Ort,
korrosive Atmosphire, Reparatur, Installation und Start durch nicht von APC qualifizierte Mitarbeiter,
einen Ortswechsel oder Wechsel im Betriebsgebrauch, Naturgewalten, hohere Gewalt, Feuer, Diebstahl
oder Installation entgegen den Empfehlungen und Spezifikationen von APC oder immer, wenn die
APC-Seriennummer gedndert, unkenntlich gemacht oder entfernt wurde sowie bei einer beliebigen
Ursache auflerhalb der Zweckbestimmung.

ES EXISTIEREN KEINE ANDEREN GARANTIEN, WEDER AUSDRUCKLICHER,
STILLSCHWEIGENDER, GESETZLICHER ODER SONSTIGER NATUR FUR
IRGENDWELCHE PRODUKTE, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEM
VERTRAG VERKAUFT, GEWARTET ODER GELIEFERT WURDEN. APC UBERNIMMT
KEINE IMPLIZITEN GARANTIEN DER HANDELSUBLICHKEIT UND EIGNUNG

FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. APCs AUSDRUCKLICHE GARANTIEN KONNEN
HINSICHTLICH DER ERTEILUNG VON TECHNISCHEN ODER ANDEREN RATSCHLAGEN
ODER DIENSTLEISTUNGEN DURCH APC IN ZUSAMMENHANG MIT DEN PUNKTEN
NICHT AUSGEDEHNT, ABGESCHWACHT ODER BEEINFLUSST WERDEN. WEITERHIN
ENTSTEHEN DIESBEZUGLICH KEINE AUFLAGEN ODER LEISTUNGSVERPFLICHTUNGEN.
DIE OBEN BESCHRIEBENEN GARANTIEN UND GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE
SIND EXKLUSIV UND GELTEN ANSTELLE ALLER ANDEREN GARANTIEN

UND GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE. DIE OBEN GENANNTEN GARANTIEN
BEGRUNDEN APCS EINZIGE LEISTUNGSVERPFLICHTUNG UND STELLEN IHRE
EINZIGEN RECHTSMITTEL IM FALLE VON GARANTIEVERLETZUNGEN DAR.

ALLE GARANTIEBESTIMMUNGEN VON APC GELTEN NUR FUR DEN KAUFER

UND KONNEN NICHT AN DRITTE UBERTRAGEN WERDEN.
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IN KEINEM FALL HAFTEN APC, SEINE VERANTWORTLICHEN, DIREKTOREN,
TOCHTERUNTERNEHMEN ODER ANGESTELLTEN FUR KONKRETE, INDIREKTE,
SPEZIELLE, IN DER FOLGE ENTSTANDENE ODER STRAFRECHTLICH RELEVANTE
SCHADEN, DIE AUS DER VERWENDUNG, WARTUNG ODER INSTALLATION DER
PRODUKTE ENTSTEHEN. DIES GILT AUCH, WENN SOLCHE SCHADEN AUS EINEM
VERTRAG ODER AUS UNERLAUBTER HANDLUNG RESULTIEREN, OB MIT ODER
OHNE VERSCHULDEN, FAHRLASSIGKEIT ODER KAUSALHAFTUNG, UND ZWAR
AUCH DANN NICHT, WENN APC ZUVOR AUF DIE MOGLICHKEIT SOLCHER
SCHADEN AUFMERKSAM GEMACHT WURDE. APC HAFTET INSBESONDERE NICHT
FUR DADURCH ENTSTANDENE KOSTEN IRGENDWELCHER ART, Z. B. ENTGANGENE
GEWINNE ODER EINKUNFTE, VERLUST VON GERATEN, VERLUST DER NUTZUNG
EINES GERATES, VERLUST VON SOFTWARE ODER DATEN, ERSATZKOSTEN,
ANSPRUCHE VON DRITTEN ODER ANDERE KOSTEN. DIESE GARANTIE GIBT IHNEN
BESTIMMTE RECHTE. WEITERHIN BESTEHEN MOGLICHERWEISE ANDERE RECHTE,
DIE VON DER ORTLICHEN RECHTSPRECHUNG ABHANGEN.

KEIN HANDLER, MITARBEITER ODER VERTRETER VON APC IST AUTORISIERT,
DIESE GARANTIEBEDINGUNGEN ZU ANDERN ODER ZU ERGANZEN. EINE ANDERUNG
DER GARANTIEBEDINGUNGEN BEDARF DER SCHRIFTFORM UND DER
UNTERSCHRIFT EINES VERANTWORTLICHEN BEI APC SOWIE DER
RECHTSABTEILUNG.

Garantieanspriiche

Garantieanspriiche konnen im APC-Kundendienst-Netzwerk iiber die Supportseiten auf der Website von
APC unter www.apc.com/support geltend gemacht werden. Wahlen Sie im Pulldown-Menii oben auf
der Webseite das entsprechende Land aus. Wiéhlen Sie das Register ,,Support™ aus, um Kontaktinformationen
fiir den Kundendienst in Threr Region zu erhalten.
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APC-Kundendienst weltweit

Der Kundendienst zu diesem und anderen Produkten von APC ist flir Sie gebiihrenfrei. Sie konnen ihn wie
folgt anfordern:

* Besuchen Sie die APC-Website fiir Zugriff auf die Dokumente der APC Knowledge Base. Sie konnen
auch Anfragen an den Kundendienst senden.

— www.apc.com (Unternehmenszentrale)
Auf der lokalisierten APC-Website des gewiinschten Landes konnen Sie die Informationen des
Kundendienstes in der entsprechenden Sprache abrufen.

— www.apc.com/support/
Weltweiter Kundendienst {iber die APC Knowledge Base und Support per E-Mail.

* Wenden Sie sich per Telefon oder E-Mail an den APC-Kundendienst.

— Lokaler, ldnderspezifischer Kundendienst: Kontaktinformationen finden Sie unter
www.apc.com/support/contact.

Wenden Sie sich an die APC-Vertretung oder den APC-Héndler, bei dem Sie Thr APC-Produkt erworben
haben, um zu erfahren, wo Sie Hilfe von unserem Kundendienst erhalten.

© 2009 APC by Schneider Electric. APC, das APC-Logo, InfraStruXure und NetShelter sind Eigentum von
Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation oder ihrer angeschlossenen
Unternehmen. Alle anderen Marken gehoren den jeweiligen Eigentiimern.

990-3545A-009 ANV 512009
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