
PowerLogic PM5500, PM5600 ve PM5700 enerji 
analizörleri IoT özellikli EcoStruxure™ Power mimarisinin 
güçlü ve yeni özellikleri ile beraber kaçak akım ve güç 
kalitesi izleme, sag/swell, DNP 3.0 haberleşme protokolü, 
analog giriş ve 24V DC besleme gerilimi opsiyonları ile 
sınıfının en gelişmiş fiyat/kalite performansını sunuyor.
PowerLogic PM5500, PM5600 ve PM5700 serileri sahip 
olduğu uluslararası ölçüm standartlarını  sınıfının en 
hassas ölçüm seviyesi ile birleştirerek bina ve endüstriyel 
uygulamalarınızda maliyet yönetiminizi en etkili biçimde 
yapabilmenize olanak sağlar. 

Enerji kullanımını departman bazında bölüştürmek, 
kiracı ölçümü ve alt faturalama uygulamak, enerji 
tasarrufu potansiyelini tespit etmek, ekipman 
verimliliği ve kullanımını optimum hale getirmek ve bir 
elektrik şebekesinin güç kalitesi üzerinde üst düzey 
değerlendirme gerçekleştirmek için gerekli olan tüm 
özellikler için tek ihtiyacınız PowerLogic PM5500, P5600, 
PM5700 serisi enerji analizörleri. 

Kaçak Akım İzleme

• Kaçak akımdan dolayı gerçekleşebilecek hataları zaman ve 

yön bilgisiyle beraber görüntüleyerek maksimum güvenlik ve 

enerji sürekliliği sağlar.

Swag & Swell Görüntüleme

• Gerilim seviyelerindeki ani yükselme (sag) ve ani düşme 

(swell) maksimum değerleri, süre ve tekrar adetleri ile beraber 

kaydederek muhtemel enerji kesintisi ve ekipman hasarını önler.

24V DC Besleme Gerilim Opsiyonu

• Önemli kurulum ve malzeme maliyetinin yanı sıra kesinti veya 

gerilim dengesizliği anında dahi elektrik ağınızı sürekli olarak 

takip edin.

DNP3.0 Protokolü

• DPN3.0 protokolü ile ilave ağ geçidi ve protokol 

dönüştürücüye ihtiyaç olmadan veri aktarım maliyetinden 

tasarruf  edebileceğiniz sürekli bir haberleşme mimarisine 

sahip olabilirsiniz.

Analog Giriş

• Elektriksel değerlerin yanı sıra ve elektriksel olmayan (sıcaklık, 

basınç, akış hızı vb.) değerleri izleyebiliriniz.
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Aşağıdaki uluslararası standartlar ile uyumludur:

• IEC 62053-22 Class 0.2S

• IEC 62053-23, Class 2 

• ANSI C12.20 Class 0.2

• IEC 61557-12 PMD/S/K70/0.2

• MID, EN50470-1/3, Annex B & Annex D

• CE as per IEC 61010-1 Ed.3

• cULus as per UL 61010-1 Ed.3

PM55/56/5700 serisi özellikleri

PowerLogic PM5500, PM5600 ve PM5700 
enerji analizörleri ile ilgili detaylı bilgi için 
www.se.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz
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Özellikler PM5560 PM5563 PM5570 PM5580 PM5650 PM5660 PM5760
Kurulum

Hızlı kurulum, entegre ekranlı panel montajı b – b b b b b

Hızlı kurulum, DIN rayına monte edilebilir – b – – – – –
Doğruluk

Cl 0.2S Cl 0.2S Cl 0.2S Cl 0.2S Cl 0.2S Cl 0.2S Cl 0.2S
Ekran

Arka aydınlatmalı LCD, çoklu dil seçeneği, çubuk grafikler, 6 hat, 4 eş zamanlı değer b – b b b b b

Uzaktan görüntüleme (opsiyonel) – b – – – – –
Güç ve enerji ölçümü

Trifaze gerilim, akım, güç, talep, enerji, frekans, güç faktörü b b b b b b b

Çoklu tarife 8 8 8 8 8 8 8
Kaçak akım ölçümü

Kaçak akım giriş sayısı – – – – – 2 2
Güç kalitesi analizi

THD, thd, TDD b b b b b b b

Harmonikler, ayrı ayrı (tek) 63rd 63rd 63rd 63rd 63rd 63rd 63rd
Sag&swell görüntüleme ve dalga formu tutma – – – – b – b
Giriş/Çıkış sayıları
DG/DÇ/AG 4/2/- 4/2/- 2/2/2 4/2/- 4/2/- 2/2/- 2/2/-

Alarmlar ve kontrol
Alarmlar 52 52 50 52 54 54 56
Nokta yanıtlama süresini ayarlayın, saniye 1 1 1 1 1 1 1

Tel ve çok koşullu alarmlar b b b b b b b

Boolean alarm lojiği b b b b b b b

Communications
Modbus protokollü seri bağlantı noktaları 1 1 1 1 1 1 1
Modbus TCP, BACnet/IP protokollü Ethernet bağlantı noktası 2 2 2 2 2 2 2
Ethernet üzerinden DNP3.0 b b b b b b b
Ethernet-seri ağ geçidi b b b b b b b
Web sayfaları ile dâhilî web sunucusu b b b b b b b

MID Uyumluluğu (EN50470-1/3) PM5561 – – – – PM5661 PM5761


