
22
2123

24

13
14

11
1212
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22
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22
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32
31 13

1422
21 33

34

13
14

13
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21 11
12 22

2113
14 22

21 13
14

23
24 12

11

32
31

22
21

63
30

64

3130

65

3016

50

40

77

44

58

51

30

NPN
+

–

PNP
+

–

NPN
+

–

NA
NC

PNP
+

–

NA
NC

NPN
PNP

+

–

22
2123

24

13
14

11
12

+

–
NPN

–

+
PNP

      
XCKD NA+NC brusco M16 XCKD2110P16 XCKD2102P16 XCKD2121P16 XCKD2106P16 XCKD2118P16 XCKD2145P16
Metal Pg11 XCKD2110G11 XCKD2102G11 XCKD2121G11 XCKD2106G11 XCKD2118G11 XCKD2145G11

M12 5P XCKD2110M12 XCKD2102M12 XCKD2121M12 XCKD2106M12 XCKD2118M12 XCKD2145M12

XCKP NA+NC brusco M16 XCKP2110P16 XCKP2102P16 XCKP2121P16 XCKP2106P16 XCKP2118P16 XCKP2145P16
Plástico Pg11 XCKP2110G11 XCKP2102G11 XCKP2121G11 XCKP2106G11 XCKP2118G11 XCKP2145G11

M12 4P XCKP2110M12 XCKP2102M12 XCKP2121M12 XCKP2106M12 XCKP2118M12 XCKP2145M12

XCKT NA+NC brusco M16 XCKT2110P16 XCKT2102P16 XCKT2121P16 XCKT2106P16 XCKT2118P16 XCKT2145P16
Plástico Pg11 XCKT2110G11 XCKT2102G11 XCKT2121G11 XCKT2106G11 XCKT2118G11 XCKT2145G11

     
XCKM NA+NC brusco M20 XCKM110H29 XCKM102H29 XCKM121H29 XCKM115H29 XCKM106H29
Metal Pg11 XCKM110 XCKM102 XCKM121 XCKM115 XCKM106

XCKL NA+NC brusco CG XCKL110 XCKL102 XCKL121 XCKL115 XCKL106
Metal

      
XCKJ NA+NC brusco M20 XCKJ161H29 XCKJ167H29 XCKJ10511H29 XCKJ10513H29 XCKJ10541H29 XCKJ10559H29
Metal Pg13 XCKJ161 XCKJ167 XCKJ10511 XCKJ10513 XCKJ10541 XCKJ10559

1/2" NPT XCKJ161H7 XCKJ167H7 XCKJ10511H7 XCKJ10513H7 XCKJ10541H7 XCKJ10559H7

M12 5P XCKJ161D XCKJ167D XCKJ10511D XCKJ10513D XCKJ10541D XCKJ10559D

       
XCMD NA+NC brusco 1 m XCMD2110L1 XCMD2102L1 XCMD2124L1 XCMD21F0L1 XCMD21F2L1 XCMD2115L1 XCMD2116L1
Metal NA+NC lento 1 m XCMD2510L1 XCMD2502L1 XCMD2524L1 XCMD25F0L1 XCMD25F2L1 XCMD2515L1 XCMD2516L1

NA+NC brusco M12 5P XCMD2110C12 XCMD2102C12 XCMD2124C12 XCMD21F0C12 XCMD21F2C12 XCMD2115C12 XCMD2116C12

1 C/A brusco M12 4P XCMD2110M12 XCMD2102M12 XCMD2124M12 XCMD21F0M12 XCMD21F2M12 XCMD2115M12 XCMD2116M12

Interruptores de posición: OsiSense XC

NA+NC 
brusco

NA+NC 
lento

1 C/A brus-
co M12 4 
pines

NA+NC 
brusco  
M12 5 pines

NC+NC 
lento/brusco

NA+NA 
lento

NC+2NA 
lento

2NC+NA 
lento/brusco

3NC 
lento

2NC 
lento

2 C/A 
bruscos simultáneos

ZCE10 ZCE11 ZCE02  ZCE21 ZCE06 ZCE08 ZCE01

NA+NC brusco NA+NC lento

3xPg11 ZCKM1 ZCKM5

3xM20 ZCKM1H29 ZCKM5H29

CG ZCKL1 ZCKL5

1/2" NPT ZCKL1H7 ZCKL5H7

ZCKE23 ZCKE67 ZCKE61 ZCKE06 ZCKE08

ZCKY11 ZCKY13

ZCKY41 ZCKY43 ZCKY59 ZCKY51 ZCKY53

ZCKE05

NA+NC brusco NA+NC lento 2 C/A bruscos simultáneos

Pg13 ZCKJ1 ZCKJ5 ZCKJ2

M20 ZCKJ1H29 ZCKJ5H29 ZCKJ2H29

1/2" NPT ZCKJ1H7 ZCKJ5H7 ZCKJ2H7

M12 5P ZCKJ1D ZCKJ5D –

ZCKD15 ZCKD16 ZCKD06 ZCKD08 ZCKD21 ZCKD23

ZCKD10 ZCKD02 ZCKD05 ZCKY41 ZCKY43 ZCKY59

XCKP / XCKD / XCKT
Plástico / Metal / Plástico

XCKJ
Metal

XCKM / XCKL
Metal / Metal

(1)

(1) (2) (1) (2)

(1) (2) (1) (2)

(1) (2)

Ø plástico Ø metal Ø metal

(1) Roldana de plástico (2) Roldana de acero

M16 Prensaestopas M16x3 1,5 ISO
M20 Prensaestopas M20x3 1,5 ISO
Pg11 Prensaestopas nº 11
Pg13 Prensaestopas nº 13

1/2” NPT Prensaestopas 1/2" NPT
PF 1/2 Prensaestopas PF  1/2
M12 5P Conector M12, 5 pines
M12 4P Conector M12, 4 pines

CG Prensaestopas con cables incluidos

(1) Roldana de plástico   (2) Roldana de acero

(1)

(1)

(1) (2)

(1)

(1) (2)

(1)

(1)

(2)

Selección : 1 > 2 > 3 > 4 > Referencia
Cuerpo Cabeza Contacto Conexión

A: 50 mm / B: 60 mm A: 80 mm / B: 60 mm A: 120 mm / B: 120 mm A: 180 mm / B: 120 mm

DC3 PNP M8 3 pines XUVR0605P A NM8 XUVR0608P A NM8 XUVR1212P A NM8 XUVR1218P A NM8

NPN M8 3 pines XUVR0605N A NM8 XUVR0608N A NM8 XUVR1212N A NM8 XUVR1218N A NM8

Función de salida NA A A A A

NC B B B B

B

A

Cables XC Conectores precableados PUR(*) hembra Conectores hembra

M12 recto acodado LED PNP acodado M12 recto acodado

4 pines 2 m XZCP1141L2 XZCP1241L2 XZCP1340L2 (1) 4 pines XZCC12FDM40B XZCC12FCM40B

5 m XZCP1141L5 XZCP1241L5 XZCP1340L5 (2) 4 pines XZCC12FDP40B XZCC12FCP40B

10 m XZCP1141L10 XZCP1241L10 XZCP1340L10 (1) 5 pines XZCC12FDM50B XZCC12FCM50B

5 pines 5 m XZCP1164L5 XZCP1264L5 (1) Anillo metálico   (2) Anillo de plástico

M12 XUZB2012

M18 XUZB2003

M30 XUZB2030

M12 XXZ12

M18 XUZA118

M30 XXZ30

XX7F XXZ1933

Escuadra para XX7K

Llano XXZ3074F

Manivela XXZ3074S Programador XXZPB100

Sensores Ultrasonidos: OsiSense XX

DC3  24 V  NA

DC4  24 V

DC4  24 V  NA

Cables XX y XUV Conectores precableados PUR(*) hembra Conectores hembra

M8 recto acodado LED PNP acodado M12 recto acodado

3 pines 2 m XZCP0566L2 XZCP0666L2 (1) 4 pines XZCC12FDM40B XZCC12FCM40B

5 m XZCP0566L5 XZCP0666L5 (2) 4 pines XZCC12FDP40B XZCC12FCP40B

10 m XZCP0566L10 XZCP0666L10 (1) Anillo de metálico   (2) Anillo de plástico

4 pines 2 m XZCP0941L2 XZCP1041L2

5 m XZCP0941L5 XZCP1041L5

10 m XZCP0941L10 XZCP1041L10

M12 Conectores macho

4 pines 2 m XZCP1141L2 XZCP1241L2 XZCP1340L2 M12 recto acodado

5 m XZCP1141L5 XZCP1241L5 XZCP1340L5 4 pines XZCC12MDM40B XZCC12MCM40B

10 m XZCP1141L10 XZCP1241L10 XZCP1340L10 5 pines XZCC12MDM50B XZCC12MCM50B

M12 M18 M18 metálico M30 M30 inox.

Alcance 0,05 m 0,1 m 0,15 m 0,5 m ajust. 0,05 m fijo 1 m ajust. 8 m ajust. 1 m ajust.

Conectores M8 4 pines M8 3 pines M12 4 pines M12 4 pines M12 4 pines M12 4 pines M12 4 pines M12 4 pines

NA DC4 PNP/NPN XX512A1KAM8 XX518A1KAM12 XX630A1KAM12

DC3 PNP XX512A2PAM8 XX518A3PAM12 (1) XXV18B1PAM12 XX6V3A1PAM12 (1)

NPN XX512A2NAM8 XX518A3NAM12 (1) XX6V3A1NAM12 (1)

NA+NC DC4 PNP XX630A1PCM12 XX630A3PCM12 XX630S1PCM12

NPN XX630A1NCM12 XX630A3NCM12 XX630S1NCM12

Analógico 4…20 mA XX918A3C2M12 (1) XX9V3A1C2M12 (1) XX930A3A2M12 XX930S1A2M12

0…10 V XX918A3F1M12 (1) XX9V3A1F1M12 (1) XX930A3A1M12 XX930S1A1M12

Plano 7,6x19x33 Plano 16x30x74 Plano 60x30x18 + M18

Alcance 0,1 m 0,25 m 0,5 m ajust. 0,5 m ajust.

Conectores M12 4 pines M12 4 pines M12 4 pines M12 4 pines

NA DC3 PNP XX7F1A2PAL01M12 XX7K1A2PAM12 XX7V1A1PAM12 (1)

NPN XX7F1A2NAL01M12 XX7K1A2NAM12 XX7V1A1NAM12 (1)

Analógico 4…20 mA XX9V1A1C2M12 (1)

0…10 V XX9V1A1F1M12 (1)

Horquillas fotoélectricas: OsiSense XUV

XX512A1ppM8:  
Conector M8 4 pines

XX512A2ppM8,
XUVRppppppM8:  
Conector M8 3 pines
XXpppppppM12:  
Conector M12 4 
pines

2NA+2NC 
brusco

(1) Ajustable con XXZPB100

DC3   24 V

   Cuerpo

Selección : 1 > 2 > 3 > 4 > Referencia
1 Función Salida Conexión

   Alcance 

(1) Roldana de plástico

(1) Roldana de plástico (2) Roldana de acero

ZCY18 ZCY45 ZCY49 ZCY39

NA+NC brusco NA+2NC brusco NA+NC lento NC+NC lento NC+NC brusco NA+NA lento

XCKP ZCP21 ZCP39 ZCP25 ZCP27 ZCP29 ZCP28

XCKD ZCD21 ZCD39 ZCD25 ZCD27 ZCD29 ZCD28

NA+NC brusco

M12 4P ZCP21M12

M12 5P ZCD21M12

XCKT NA+NC brusco

M16 ZCT21P16

Pg11 ZCT21G11

NA+NC lento

M16 ZCT25P16

Pg11 ZCT25G11

conexión M16 M20 Pg11 Pg13,5 1/2" NPT PF 1/2

XCKP ZCPEP16 ZCPEP20 ZCPEG11 ZCPEG13 ZCPEN12 ZCPEF12

XCKD ZCDEP16 ZCDEP20 ZCDEG11 ZCDEG13 ZCDEN12 ZCDEF12

ZCEF2 ZCEF0 ZCE24 ZCE10 ZCE11 ZCE02 ZCE21 ZCE06 ZCE08 ZCE01 ZCY15 ZCY16

XCMD
Metal (1) (2)

(1)

(1) Roldana de plástico (2) Roldana de acero

NA+NC brusco NA+NC lento  2NA+2NC brusco NA+NC brusco 1 C/A brusco 

ZCMD21 ZCMD25

M12 5P ZCMD21C12

M12 4P ZCMD21M12

1 m ZCMC21L1 ZCMD21L1 ZCMC25L1 ZCMD25L1 ZCMD41L1

2 m ZCMC21L2 ZCMD21L2 ZCMC25L2 ZCMD25L2 ZCMD41L2

5 m ZCMC21L5 ZCMD21L5 ZCMC25L5 ZCMD25L5 ZCMD41L5

(1) Ajustable con XXZPB100

(*) Para un cable de PVC añadir la letra V después de la P, por ejemplo:  XZCPxxxxxx pasa a ser XZCPVxxxxxx

(*) Para un cable de PVC añadir la letra V después de la P, por ejemplo:  XZCPxxxxxx pasa a ser XZCPVxxxxxx

Simply easy!
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(*)Para un cable de PVC añadir la letra V después de la P, por ejemplo:  XZCPxxxxxx pasa a ser XZCPVxxxxxx

(*)Para un cable de PVC añadir la letra V después de la P, por ejemplo:  XZCPxxxxxx pasa a ser XZCPVxxxxxx

(*)Para un cable de PVC añadir la letra V después de la P, por ejemplo:  XZCPxxxxxx pasa a ser XZCPVxxxxxx

Accesorios

Para 26 x 26 XSZBE00 XSZBE90

Para 40 x 40 XSZBC00 XSZBC90

PH

Fixed differential

PH

PB

Adjustable differential

+
–

+

–
NPN

–

+
PNP

Diferencial fijo Diferencial ajustable

Empotrable

Terminal de  
tornillo M 20

Conector  
M 12, 4 pines

PNP
+

–

DC3  24 V

NPN
+

–

PNP
+

–

NA
NC

DC4  24 V

NPN
+

–

NA
NC

- / +

+ / -

AC/DC  24...240 V DC3  24 V

Cúbico

Multimodo DC3 PNP cable XUB0BPSNL2 XUB0APSNL2 XUM0APSAL2 DC3 PNP/NPN cable XUK0AKSAL2 DC3 PNP/NPN terminales XUX0AKSAT16

conector 4P XUB0BPSNM12 XUB0APSNM12 XUM0APSAM8 conector 4P XUK0AKSAM12 conector 4P XUX0AKSAM12

NPN cable XUB0BNSNL2 XUB0ANSNL2 XUM0ANSAL2 AC/DC Relé cable XUK0ARCTL2 AC/DC Relé terminales XUX0ARCTT16

conector 4P XUB0BNSNM12 XUB0ANSNM12 XUM0ANSAM8

Alcance BPP 0,12 m Proximidad: 0,3 m BPP: 0,1 m P: 0,4 m BPP: 0,28 m Proximidad: 0,8 m BPP: 1,3 m Proximidad: 2 m

Función NA o NC Réflex polarizado: 3 m Barrera: 20 m R: 3 m B: 10 m Réflex polarizado: 4 m Barrera: 30 m Réflex polarizado: 11 m Barrera: 40 m

Accesorio: Emisor DC cable XUB0BKSNL2T XUB0AKSNL2T XUM0AKSAL2T DC cable XUK0AKSAL2T DC terminales XUX0AKSAT16T

conector 4P XUB0BKSNM12T XUB0AKSNM12T XUM0AKSAM8T conector 4P XUK0AKSAM12T conector 4P XUX0AKSAM12T

AC/DC cable XUK0ARCTL2T AC/DC terminales XUX0ARCTT16T

M8 M12 M18 M30

Alcance 1,5 mm 2,5 mm 2 mm 4 mm 5 mm 8 mm 10 mm 15 mm

Corto DC3 PNP cable XS508B1P A L2 XS108B3P A L2 XS512B1P A L2 XS112B3P A L2 XS518B1P A L2 XS118B3P A L2 XS530B1P A L2 XS130B3P A L2

conector XS508B1P A M8 XS108B3P A M8 XS512B1P A M12 XS112B3P A M12 XS518B1P A M12 XS118B3P A M12 XS530B1P A M12 XS130B3P A M12

NPN cable XS508B1N A L2 XS108B3N A L2 XS512B1N A L2 XS112B3N A L2 XS518B1N A L2 XS118B3N A L2 XS530B1N A L2 XS130B3N A L2

conector XS508B1N A M8 XS108B3N A M8 XS512B1N A M12 XS112B3N A M12 XS518B1N A M12 XS118B3N A M12 XS530B1N A M12 XS130B3N A M12

DC2 cable XS508BSC A L2 XS608B3C A L2 XS512BSD A L2 XS612B3D A L2 XS518BSD A L2 XS618B3D A L2 XS530BSD A L2 XS630B3D A L2

conector XS508BSC A L01M12 XS608B3C A L01M12 XS512BSD A M12 XS612B3D A M12 XS518BSD A M12 XS618B3D A M12 XS530BSD A M12 XS630B3D A M12

Largo DC3 PNP cable XS508BLP A L2 XS608B1P A L2 XS512BLP A L2 XS612B1P A L2 XS518BLP A L2 XS618B1P A L2 XS530BLP A L2 XS630B1P A L2

conector XS508BLP A M12 XS608B1P A M12 XS512BLP A M12 XS612B1P A M12 XS518BLP A M12 XS618B1P A M12 XS530BLP A M12 XS630B1P A M12

NPN cable XS508BLN A L2 XS608B1N A L2 XS512BLN A L2 XS612B1N A L2 XS518BLN A L2 XS618B1N A L2 XS530BLN A L2 XS630B1N A L2

conector XS508BLN A M12 XS608B1N A M12 XS512BLN A M12 XS612B1N A M12 XS518BLN A M12 XS618B1N A M12 XS530BLN A M12 XS630B1N A M12

DC2 cable XS508B1D A L2 XS608B1D A L2 XS512B1D A L2 XS612B1D A L2 XS518B1D A L2 XS618B1D A L2 XS530B1D A L2 XS630B1D A L2

conector XS508B1D A M12 XS608B1D A M12 XS512B1D A M12 XS612B1D A M12 XS518B1D A M12 XS618B1D A M12 XS530B1D A M12 XS630B1D A M12

AC/DC cable XS512B1M A L2 XS612B1M A L2 XS518B1M A L2 XS618B1M A L2 XS530B1M A L2 XS630B1M A L2

conector XS512B1M A U20 XS612B1M A U20 XS518B1M A U20 XS618B1M A U20 XS530B1M A U20 XS630B1M A U20

Función NA A A A A A A A A

NC B B B B B B B B

U 8x22x8 mm U 15x32x8 mm U 26x26x13 mm U 40x40x15 mm U 80x80x26 mm

Alcance 2,5 mm 5 mm 10 mm 15 mm 40 mm

DC3 PNP cable XS7J1A1P A L2 XS7F1A1P A L2 XS7E1A1P A L2 XS7C1A1P A L2 XS7D1A1P A L2

conector XS7J1A1P A L01M8 XS7F1A1P A L01M8 XS7E1A1P A M8 XS7C1A1P A M8 XS7D1A1P A M12

NPN cable XS7J1A1N A L2 XS7F1A1N A L2 XS7E1A1N A L2 XS7C1A1N A L2 XS7D1A1N A L2

conector XS7J1A1N A L01M8 XS7F1A1N A L01M8 XS7E1A1N A M8 XS7C1A1N A M8 XS7D1A1N A M12

DC2 cable XS7J1A1D A L2 XS7F1A1D A L2 XS7E1A1D A L2 XS7C1A1D A L2 XS7D1A1D A L2

conector XS7J1A1D A L01M8 XS7F1A1D A L01M8 XS7E1A1D A M8 XS7C1A1D A M8 XS7D1A1D A M12

U 26x26x13 mm U 40x40x15 mm U 80x80x26 mm

Alcance 15 mm 25 mm 60 mm

DC3 PNP cable XS8E1A1P A L2 XS8C1A1P A L2 XS8D1A1P A L2

conector XS8E1A1P A M8 XS8C1A1P A M8 XS8D1A1P A M12

NPN cable XS8E1A1N A L2 XS8C1A1N A L2 XS8D1A1N A L2

conector XS8E1A1N A M8 XS8C1A1N A M8 XS8D1A1N A M12

AC/DC cable XS8E1A1M A L2 XS8C1A1M A L2 XS8D1A1M A L2

conector XS8E1A1M A L01U20 XS8C1A1M A L01U20 XS8D1A1M A U20

Función NA A A A A A

NC B B B B B

Reflectores

XUZC24 XUZC80 XUZC50 XUZ2003

Soporte de fijación 

para varilla M12
Fijaciones con artilculación 3D

XUB XUZB2003
XUM0 XUZM2003
XUK... XUZK2003 XUZK2004
XUX… XUZX2003 XUZX2004 XUZ2001

Carcasa protectora  

con rótula

Varilla M12 

para rótula

XUZC100

Sensores inductivos: OsiSense XS Sensores fotoeléctricos:  OsiSense   XU

Escuadra 
independiente

estándar con rodamientos

XUB XUZA118 (acero inoxidable) XUZA218 (plástico)
XUM XUZAM02 –
XUK XUZA51 –
XUX XUZX2000 –

Otras fijaciones

XSpppppppM8:  
Conector M8 3 pines

XSpppppppM12:  
Conector M12 4 pines

XSpppppppU20:  
Conector de 1/2" 3 pines

Multimodo

Empotrable

     Empotrable

Sensores de presión: OsiSense XM
12

1113
14 12

1113
14 22

2123
24

1 C/A

XMLA / XMLB 
Electromecánica

Aceites hidráulicos, aire, agua, agua salada / Temp.: hasta 70 °C
 contacto unipolar NANC y diferencial fijo  contacto unipolar NANC y diferencial ajustable

Terminal tornillo Bar psi ISO M20 Pg13 Conector DIN ISO M20 Pg13 Conector DIN

-1 -14.5 XMLAM01V2S12 XMLAM01V2S11 XMLAM01V2C11 XMLBM02V2S12 XMLBM02V2S11 XMLBM02V2C11

2.5 36.3 XMLA002A2S12 XMLA002A2S11 XMLA002A2C11 XMLB002A2S12 XMLB002A2S11 XMLB002A2C11

4 58 XMLA004A2S12 XMLA004A2S11 XMLA004A2C11 XMLB004A2S12 XMLB004A2S11 XMLB004A2C11

10 145 XMLA010A2S12 XMLA010A2S11 XMLA010A2C11 XMLB010A2S12 XMLB010A2S11 XMLB010A2C11

20 290 XMLA020A2S12 XMLA020A2S11 XMLA020A2C11 XMLB020A2S12 XMLB020A2S11 XMLB020A2C11

35 508 XMLA035A2S12 XMLA035A2S11 XMLA035A2C11 XMLB035A2S12 XMLB035A2S11 XMLB035A2C11

Aceites hidráulicos / Temp.: hasta 160 °C

1 14.5 XMLA001R2S12 XMLA001R2S11 XMLA001R2C11 XMLB001R2S12 XMLB001R2S11 XMLB001R2C11

70 1015 XMLA070D2S12 XMLA070D2S11 XMLA070D2C11 XMLB070D2S12 XMLB070D2S11 XMLB070D2C11

160 2320 XMLA160D2S12 XMLA160D2S11 XMLA160D2C11 XMLB160D2S12 XMLB160D2S11 XMLB160D2C11

300 4350 XMLA300D2S12 XMLA300D2S11 XMLA300D2C11 XMLB300D2S12 XMLB300D2S11 XMLB300D2C11

G 1/4" (hembra) 500 7250 XMLA500D2S12 XMLA500D2S11 XMLA500D2C11 XMLB500D2S12 XMLB500D2S11 XMLB500D2C11

Cables XS Conectores precableados PUR(*) hembra

M8 recto acodado

3 pines 2 m XZCP0566L2 XZCP0666L2

5 m XZCP0566L5 XZCP0666L5

10 m XZCP0566L10 XZCP0666L10

1/2"

3 pines 5 m XZCP1865L5 XZCP1965L5

Escuadra con rótula para 

sensores y  

reflector  

XUZC50

DC3   24 V

Relé AC/DC   24...240 V

 Cuerpo

Selección : 1 > 2 > 3 > 4 > Referencia
1 Salida Conexión Función 

Alcance

XUppppppM8:  
Conector M8 4 pines

XUppppppM12:  
Conector M12 4 pines

   Familia

Selección : 1 > 2 > 3 > 4 > Referencia
1 Salida Conexión 

eléctrica
Conexión 
hidráulica

Fluido y presión

Conectores hembra

M12 recto acodado

4 pines (1) XZCC12FDM40B XZCC12FCM40B

4 pines (2) XZCC12FDP40B XZCC12FCP40B

(1) Anillo metálico   (2) Anillo de plástico

       Cuerpo y sistema

Selección : 1 > 2 > 3 > 4 > Referencia
1 Salida Conexión Función

 Alcance

Accesorios

M8 XSZB108

M12 XSZB112

M18 XSZB118

M30 XSZB130

Conectores precableados PUR(*) hembra

M12 recto acodado LED PNP acodado

4 pines 2 m XZCP1141L2 XZCP1241L2 XZCP1340L2

5 m XZCP1141L5 XZCP1241L5 XZCP1340L5

10 m XZCP1141L10 XZCP1241L10 XZCP1340L10

Cables XU Conectores precableados PUR (*)hembra

M8 recto acodado

4 pines 2 m XZCP0941L2 XZCP1041L2

5 m XZCP0941L5 XZCP1041L5

10 m XZCP0941L10 XZCP1041L10

Conectores hembra

M12 recto acodado

4 pines (1) XZCC12FDM40B XZCC12FCM40B

4 pines (2) XZCC12FDP40B XZCC12FCP40B

(1) Anillo metálico   (2) Anillo de plástico

Conectores precableados PUR(*) hembra

M12 recto acodado LED PNP acodado

4 pines 2 m XZCP1141L2 XZCP1241L2 XZCP1340L2

5 m XZCP1141L5 XZCP1241L5 XZCP1340L5

10 m XZCP1141L10 XZCP1241L10 XZCP1340L10

z Thru-bean (TB)Polarised reflex (P)

           Background
suppression (BGS) Diffuse (D)

Borrado plano 
posterior 
(BPP)

Proximidad (P)

Barrera (B)Réflex polarizado (R)

U 40x40x117 mm 20 mm 40 mm

DC4 PNP NA+NC XS8C2A1PCM12 XS8C2A4PCM12

NPN NA+NC XS8C2A1NCM12 XS8C2A4NCM12

DC2 NA XS8C2A1DAM12 XS8C2A4DAM12

AC/DC NA XS8C2A1MAU20 XS8C2A4MAU20

DC4 PNP NA+NC XS8C4A1PCP20 XS8C4A4PCP20

NPN NA+NC XS8C4A1NCP20 XS8C4A4NCP20

DC2 NA o NC XS8C4A1DPP20 XS8C4A4DPP20

AC/DC NA o NC XS8C4A1MPP20 XS8C4A4MPP20

No empotrable

Alcance M18 metálico M18 plástico Miniatura Compacto 50x50 mm Compacto 92x71 mm

Proximidad 0,6 m DC3 PNP cable XUB5BP A NL2 XUB5AP A NL2 1 m XUM5APCNL2 1 m DC3 PNP cable XUK5AP A NL2 2,1 m DC3 PNP terminales XUX5AP A NT16

conector 4P XUB5BP A NM12 XUB5AP A NM12 XUM5APCNM8 conector 4P XUK5AP A NM12 conector 4P XUX5AP A NM12

NPN cable XUB5BN A NL2 XUB5AN A NL2 XUM5ANCNL2 NPN cable XUK5AN A NL2 NPN terminales XUX5AN A NT16

conector 4P XUB5BN A NM12 XUB5AN A NM12 XUM5ANCNM8 conector 4P XUK5AN A NM12 conector 4P XUX5AN A NM12

0,1 m DC3 PNP cable XUB4BP A NL2 XUB4AP A NL2 AC/DC Relé cable XUK5ARCNL2 AC/DC Relé terminales XUX5ARCNT16

conector 4P XUB4BP A NM12 XUB4AP A NM12

NPN cable XUB4BN A NL2 XUB4AN A NL2 Función NA A A

conector 4P XUB4BN A NM12 XUB4AN A NM12 NC B B

Réflex polarizado 2 m DC3 PNP cable XUB9BP A NL2 XUB9AP A NL2 5 m XUM9APCNL2 5 m DC3 PNP cable XUK9AP A NL2 11 m DC3 PNP terminales XUX9AP A NT16

conector 4P XUB9BP A NM12 XUB9AP A NM12 XUM9APCNM8 conector 4P XUK9AP A NM12 conector 4P XUX9AP A NM12

NPN cable XUB9BN A NL2 XUB9AN A NL2 XUM9ANCNL2 NPN cable XUK9AN A NL2 NPN terminales XUX9AN A NT16

conector 4P XUB9BN A NM12 XUB9AN A NM12 XUM9ANCNM8 conector 4P XUK9AN A NM12 conector 4P XUX9AN A NM12

Accesorio: Reflector XUZC50 XUZC50 XUZC50 AC/DC Relé cable XUK9ARCNL2 AC/DC Relé terminales XUX9ARCNT16

XUZC50 XUZC50

Réflex 4 m DC3 PNP cable XUB1BP A NL2 XUB1AP A NL2 7 m DC3 PNP cable XUK1AP A NL2 14 m DC3 PNP terminales XUX1AP A NT16

conector 4P XUB1BP A NM12 XUB1AP A NM12 conector 4P XUK1AP A NM12 conector 4P XUX1AP A NM12

NPN cable XUB1BN A NL2 XUB1AN A NL2 NPN cable XUK1AN A NL2 NPN terminales XUX1AN A NT16

conector 4P XUB1BN A NM12 XUB1AN A NM12 conector 4P XUK1AN A NM12 conector 4P XUX1AN A NM12

Accesorio: Reflector XUZC50 XUZC50 AC/DC Relé cable XUK1ARCNL2 AC/DC Relé terminales XUX1ARCNT16

XUZC50 XUZC50

Barrera 15 m DC3 PNP cable XUB2BP A NL2R XUB2AP A NL2R 15 m XUM2APCNL2R 30 m DC3 PNP cable XUK2AP A NL2R 40 m DC3 PNP terminales XUX2AP A NT16R

conector 4P XUB2BP A NM12R XUB2AP A NM12R XUM2APCNM8R conector 4P XUK2AP A N M12R conector 4P XUX2AP A NM12R

NPN cable XUB2BN A NL2R XUB2AN A NL2R XUM2ANCNL2R NPN cable XUK2AN A NL2R NPN terminales XUX2AN A NT16R

conector 4P XUB2BN A NM12R XUB2AN A NM12R XUM2ANCNM8R conector 4P XUK2AN A NM12R conector 4P XUX2AN A NM12R

Accesorio: Emisor cable XUB2BKSNL2T  XUB2AKSNL2T XUM2AKCNL2T cable XUK2AKSNL2T terminales XUX0AKSAT16T

conector 4P XUB2BKSNM12T XUB2AKSNM12T XUM2AKCNM8T conector 4P XUK2AKSNM12T conector 4P XUX0AKSAM12T

Función NA A A NA o NC C AC/DC Relé cable XUK2ARCNL2R AC/DC Relé terminales XUX2ARCNT16R

NC B B cable XUK2ARCNL2T terminales XUX0ARCTT16T

(T/R)

(T/R)

(T/R)

(T) (R) (E)  (R)

 (E/R)

 (E/R)

 (E/R)

Cables XM Conectores hembra

M12 recto acodado

(1) 4 pines XZCC12FDM40B XZCC12FCM40B

(2) 4 pines XZCC12FDP40B XZCC12FCP40B

(1) 5pines XZCC12FDM50B XZCC12FCM50B

(1) Anillo metálico   (2) Anillo de plástico

Conectores precableados PUR(*)hembra

M12 recto acodado LED PNP acodado

4 pines 2 m XZCP1141L2 XZCP1241L2 XZCP1340L2

5 m XZCP1141L5 XZCP1241L5 XZCP1340L5

10 m XZCP1141L10 XZCP1241L10 XZCP1340L10

Prolongadores cable PUR

M12 (hembra) recto acodado

M12 (macho) recto recto

4 pines 1 m XZCR1511041C1 XZCR1512041C1

2 m XZCR1511041C2 XZCR1512041C2

Conectores hembra

Conector DIN acodado

4 pines XZCC43FCP40B

XMLG/XMLP 
Electrónico

Aceites hidraulicos, aire, agua, fluidos refrigerantes

-15…+125°C (XMLG) 
-30…+120°C (XMLP) salida analógica

M12 4 pines (macho)

Bar psi 4…20 mA 0…10 V 0,5…4,5 V

-1 -14.5 XMLGM01D21 XMLGM01D71

1 14,5 XMLG001D21 XMLG001D71

6 87 XMLG006D21 XMLG006D71

10 145 XMLP010BD21V XMLP010BD71V XMLP010BD11V

16 232 XMLP016BD21V XMLP016BD71V XMLP016BD11V

25 362 XMLP025BD21V XMLP025BD71V XMLP025BD11V

40 580 XMLP040BD21V XMLP040BD71V XMLP040BD11V

60 870 XMLP060BD21V XMLP060BD71V XMLP060BD11V

100 1450 XMLP100BD22 XMLP100BD72 XMLP100BD12

160 2320 XMLP160BD22 XMLP160BD72 XMLP160BD12

250 3625 XMLP250BD22 XMLP250BD72 XMLP250BD12

400 5800 XMLP400BD22 XMLP400BD72 XMLP400BD12

G 1/4A (macho) 600 8700 XMLP600BD22 XMLP600BD72 XMLP600BD12

ZMLP 
Display + digitales  4-20mA analógica + salida digital 2 salidas digitales

M12 4 pines (macho) NA/NC Prog. NA/NC Prog.

PNP Ventana Histeresis Histeresis fija

ZMLPA1P2SW ZMLPA1P2SH ZMLPA2P0SH

Uso con 
    captador 
analógico
4-20mA  

(p.e.: XMLG, 
XMLP)

Accesorio fijación Plano horizontal Plano vertical o tuberia

M12 4 pines (hembra) XMLPZLH01 XMLPZLV01

XMLR 
Electrónico + Display

Aceites hidraulicos, aire, agua, fluidos refrigerantes
-20… +80°C salida analógica Analógica + salida digital 2 salidas digitales Analógica + 2 salidas digitales

PNP - NA/NC programable PNP - NA/NC prog. PNP - NA/NC prog.

M12 4 pines o 5 pines Bar psi 4…20 mA 0…10 V 4…20 mA 0…10 V 4-20 mA

-1 -14.5 XMLRM01G0T25 XMLRM01G0T75 XMLRM01G1P25 XMLRM01G1P75 XMLRM01G2P05 XMLRM01G2P25

1 14,5 XMLR001G0T25 XMLR001G0T75 XMLR001G1P25 XMLR001G1P75 XMLR001G2P05

2.5 35,2 XMLR2D5G0T25 XMLR2D5G0T75 XMLR2D5G1P25 XMLR2D5G1P75 XMLR2D5G2P05

10 145 XMLR010G0T25 XMLR010G0T75 XMLR010G1P25 XMLR010G1P75 XMLR010G2P05 XMLR010G2P25

16 232 XMLR016G0T25 XMLR016G0T75 XMLR016G1P25 XMLR016G1P75 XMLR016G2P05

25 362 XMLR025G0T25 XMLR025G0T75 XMLR025G1P25 XMLR025G1P75 XMLR025G2P05

40 580 XMLR040G0T25 XMLR040G0T75 XMLR040G1P25 XMLR040G1P75 XMLR040G2P05 XMLR040G2P25

100 1450 XMLR100G0T25 XMLR100G0T75 XMLR100G1P25 XMLR100G1P75 XMLR100G2P05

160 2320 XMLR160G0T25 XMLR160G0T75 XMLR160G1P25 XMLR160G1P75 XMLR160G2P05

250 3625 XMLR250G0T25 XMLR250G0T75 XMLR250G1P25 XMLR250G1P75 XMLR250G2P05 XMLR250G2P25

400 5800 XMLR400G0T25 XMLR400G0T75 XMLR400G1P25 XMLR400G1P75 XMLR400G2P05 XMLR400G2P25

G 1/4A (hembra) 600 8700 XMLR600G0T25 XMLR600G0T75 XMLR600G1P25 XMLR600G1P75 XMLR600G2P05


