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Aumenta il valore dell’edificio e la produttività
La nuova generazione EcoStruxureTM Building di Schneider Electric è – una soluzione collaborativa 
di Internet of Things (IoT) che propone un’architettura scalabile, sicura e globale per creare edifici 
intelligenti e orientati al futuro.

EcoStruxure Building connette in sicurezza hardware,  
software e servizi su una dorsale EtherNet/IP per: 

• Massimizzare l’efficienza dell’edificio 
• Ottimizzare comfort e produttività  
• Incrementare il valore dell’edificio

Anche i partner EcoXperts™ e gli altri integratori di sistemi  
che collaborano con noi possono trarre vantaggio  
dai nuovi strumenti di implementazione per ottenere:

•  Fino al 30% di maggiore efficienza in fase  
di ingegneria

•  Fino al 20% di maggiore rapidità in fase di installazione  
e messa in servizio 

•  Una scalabilità di 10 volte superiore per le esigenze degli edifici  
di grandi dimensioni e multisito

La soluzione Connected Room offre edifici  
del futuro
La nostra ultima soluzione hardware e software basata su IP permette la creazione di ambienti 
coinvolgenti con comfort personalizzato e efficienza sia operazionale che energetica. Sfrutta al 
meglio il potere degli edifici intelligenti odierni e dell’IoT, per:

• consentire ai proprietari di edifici di predisporre per il futuro l’infrastruttura del loro edificio  
per facilitare espansioni e retrofit

• offrire un’esperienza personalizzata a inquilini e occupanti
•  consentire ai system integrator di aumentare la capacità del progetto e la competitività in 

termini di costi

EcoStruxure Building significa innovazione ad ogni livello

+ Edge Control

+ Apps, Analytics 
   & Services

+ Connected Products
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La mission del Programma 
è la creazione di un network 
di professionisti abilitati a 
realizzare soluzioni  
IoT-ready per risolvere i 
bisogni di gestione energetica 
e operativa delle imprese  
del territorio.

Scopri l’EcoXpert più vicino a te su:
https://www.se.com

Programma per Partner EcoXpert™
La rete di esperti certificati da Schneider Electric   

I Partner per l’innovazione negli edifici 
commerciali e industriali.
Il mondo sta affrontando sfide molto importanti: la tutela 
dell’ambiente, la digitalizzazione di cose, processi e persone, 
l’aumento continuo della domanda energetica, il bisogno 
crescente di servizi su misura e di sicurezza. Per affrontarle 
al meglio, i clienti di Schneider Electric possono contare sulla 
solida esperienza dei partner EcoXpert, gli esperti in gestione 
energetica e operativa. Una rete mondiale di più di 3.000 
professionisti, in grado di integrare le soluzioni EcoStruxure 
di Schneider Electric con le proprie competenze progettuali, 
impiantistiche, informatiche, sistemistiche. Per edifici e 
impianti sempre più smart, efficienti, ergonomici, confortevoli, 
facilmente gestibili e sostenibili.

Il programma per i partner EcoXpert consente ai nostri partner 
certificati e ai nostri clienti di condividere l’esperienza di 
garantire la presenza della tecnologia Life Is On ovunque, per 
tutti, in ogni momento.

I Partner EcoXpert per la realizzazione di soluzioni EcoStruxure

https://www.se.com/it/it/partners/ecoxpert/#xtor=CS4-284-[Mixed]---
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Esclusione di responsabilità
• Non tutti i prodotti contenuti nella presente guida potrebbero essere disponibili in tutti i Paesi. Consigliamo di verificare la disponibilità con 

il vostro referente Schneider Electric locale.
• Per alcuni prodotti, le immagini non ripropongono il modello esatto ma sono solo di riferimento.
• Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifica senza preavviso.
• Schneider Electric non è responsabile di omissioni o errori tipografici accidentali.
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Controllori IP SpaceLogic – Serie RP-C Accessori . . . . . . . . . . . . . . S5
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La soluzione EcoStruxure propone un’interfaccia accattivante e moderna 
che può essere adattata dai singoli utenti in base alle loro esigenze.  
Le modifiche effettuate continuano a valere qualunque sia il punto  
di accesso dell’utente. Per aumentare il grado di sicurezza, le informazioni 
a cui ogni utente può accedere (ad es. grafici e allarmi) possono essere 
gestite a livello di qualifica o di persona.

Area di lavoro flessibile  
e personalizzata

E0
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Codice Nome prodotto Descrizione

Enterprise Central

SXWSWECXX00002 Enterprise Central - 2 Enterprise Central è l’applicazione Windows® che aggrega e archivia i dati provenienti da 2 EcoStruxure Enterprise Server

SXWSWECXX00005 Enterprise Central - 5 Enterprise Central è l’applicazione Windows® che aggrega e archivia i dati provenienti da 5 EcoStruxure Enterprise Server

SXWSWECXX00010 Enterprise Central - 10 Enterprise Central è l’applicazione Windows® che aggrega e archivia i dati provenienti da 10 EcoStruxure Enterprise Server

Enterprise Server

SXWSWESXX00010 Enterprise Server - 10 Enterprise Server è l’applicazione Windows® che aggrega e archivia i dati provenienti da 10 EcoStruxure SpaceLogic 
Edge Server

SXWSWESXX00050 Enterprise Server - 50 Enterprise Server è l’applicazione Windows® che aggrega e archivia i dati provenienti da 50 EcoStruxure SpaceLogic 
Edge Server

SXWSWESXX00100 Enterprise Server - 100 Enterprise Server è l’applicazione Windows® che aggrega e archivia i dati provenienti da 100 EcoStruxure SpaceLogic 
Edge Server

SXWSWESXX00250 Enterprise Server - 250 Enterprise Server è l’applicazione Windows® che aggrega e archivia i dati provenienti da 250 EcoStruxure SpaceLogic 
Edge Server

SXWSWASES00001 ES Hosting AS Pack -1 Consente l’aggiunta di uno SpaceLogic Edge Server a quelli supportati dall’Enterprise Server acquistato

SXWSWNDES00005 ES Hosted Node Pack - 5 Consente l’aggiunta di 5 controllori a qualunque delle interfacce supportate da Enterprise Server

SXWSWNDES00010 ES Hosting AS Pack - 10 Consente l’aggiunta di 10 server oltre a quelli supportati da Enterprise Server 

SXWSWNDES00010 ES Hosted Node Pack - 10 Consente l’aggiunta di 10 controllori a qualunque delle interfacce supportate da Enterprise Server

SXWSWNDES00025 ES Hosted Node Pack - 25 Consente l’aggiunta di 25 controllori a qualunque delle interfacce supportate da Enterprise Server

SXWSWNDES00050 ES Hosted Node Pack - 50 Consente l’aggiunta di 50 controllori a qualunque delle interfacce supportate da Enterprise Server

SXWSWNDES00100 ES Hosted Node Pack - 100 Consente l’aggiunta di 100 controllori a qualunque delle interfacce supportate da Enterprise Server

SXWSWNDES00300 ES Hosted Node Pack - 300 Consente l’aggiunta di 300  controllori a qualunque delle interfacce supportate da Enterprise Server

SXWSWNDES00600 ES Hosted Node Pack - 600 Consente l’aggiunta di 600 controllori a qualunque delle interfacce supportate da Enterprise Server

EcoStruxure™ Building Operation
Il software EcoStruxure™ Building Operation è il cuore del 
controllo periferico del sistema EcoStruxure Building per il 
monitoraggio, la gestione e il controllo dei sistemi di edificio. 
Grazie a una piattaforma di integrazione aperta, consente lo 
scambio di dati in sicurezza tra i sistemi di Schneider Electric 
e quelli di altri fornitori per la gestione di energia, illuminazione, 
climatizzazione, sicurezza antincendio e ambienti di lavoro, al 
fine di creare edifici intelligenti e orientati al futuro.

Enterprise Central è il server di supervisione dedicato che 
si trova più in alto nell’architettura del sistema EcoStruxure 
Building. Può integrare fino a 10 Enterprise Server e assicurare 
l’hosting di fino a 2.500 SpaceLogic Edge Server (AS-P e AS-B) 
per la gestione flessibile di grandi edifici, campus e complessi 
multisito da un’unica postazione.

Enterprise Server, la versione per applicazioni Windows® 
di Building Operation Server, è il punto di amministrazione 
centralizzato delle applicazioni WorkStation, WebStation e 
Smart-phone. Enterprise Server raccoglie i dati a livello di 
sito e configura, controlla e monitora l’intero sistema. Genera 
report aggregati, standardizza le politiche di sicurezza critica, 
normalizza la presentazione e la priorità degli allarmi e verifica 
l’attività nell’intera organizzazione.

SpaceLogic Edge Server sono i server di automazione a 
livello periferico dell’architettura, utilizzabili per qualunque 
applicazione. Declinati nelle versioni AS-P e AS-B, gli 
SpaceLogic Edge Server sono dotati di doppia porta Ethernet 
per portare a livello IP la comunicazione su bus di campo 
BACnet e modernizzare i sistemi di gestione edifici mantenendo 
in funzione bus di campo e dispositivi già esistenti.

Compliance Pack è un modulo aggiuntivo di EcoStruxure 
Building che consente ai settori regolamentati di 

soddisfare i requisiti di conformità delle firme elettroniche 
e dei registri elettronici. Questa funzionalità di EcoStruxure 
BuildingOperation offre capacità di responsabilità e 
tracciabilità nell’intera struttura relativamente alle condizioni 
ambientali che possono influire sulla qualità e la sicurezza 
dei prodotti sviluppati in ambienti controllati,in linea con la 
normativa 21CFR Parte 11 e ALCOA.

WorkStation è un’interfaccia che permette a utenti e tecnici di 
accedere agli SpaceLogic Edge Server e agli Enterprise Server 
per visualizzare e gestire grafici, allarmi, programmazione 
oraria, andamenti e report. Per ottimizzare l’efficienza di 
sviluppo e velocizzare le funzioni amministrative, WorkStation 
mette a disposizione una nuova serie di strumenti e funzioni 
tra cui applicazioni standard, sostituzioni e aggiornamenti di 
massa, tipi e librerie personalizzati e molto altro. 

WebStation è un’interfaccia utente per l’accesso flessibile alle 
funzioni più frequentemente utilizzate di EcoStruxure Building 
Operation, su qualunque piattaforma e senza l’installazione di 
software aggiuntivo. L’area di lavoro si adatta automaticamente 
a desktop, tablet e smartphone, permettendo agli sviluppatori 
di risparmiare tempo e risorse. 

Smart Connector è un ambiente di sviluppo aperto, scalabile 
e configurabile che consente agli sviluppatori di creare 
soluzioni, applicazioni e funzioni innovative che estendono 
e migliorano EcoStruxure™ Building. Smart Connector 
apporta un nuovo livello di flessibilità e apertura permettendo 
l’integrazione rapida, ripetibile e flessibile con sistemi di terze 
parti o altre fonti di dati.

SmartDriver è un driver personalizzato per la connessione ad 
altri dispositivi intelligenti di edificio che utilizzano protocolli non 
nativi (disponibile con Building Operation v1.8.1 o superiore). 

Software 

* Enterprise Server è certificato BACnet B-OWS e B-BC; i test per questa certificazione prevedevano l’uso di EcoStruxure Building Operation WorkStation come 
interfaccia operatore.
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EcoStruxure™ Building Operation

Software 

(*) Supportato solo da dispositivi gestiti in ambiente BYOD per sviluppo personalizzato.

(**) Supportato solo da dispositivi gestiti in ambiente BYOD Personalizzato e Generico: richiede una licenza per un numero illimitato di dispositivi

Codice Nome prodotto Descrizione

Automation Server

SXWSWXBU0000SA AS-P – Standalone SW Supporto per 10 prodotti connessi e 6 moduli IO centrali.

SXWSWXBU0000SD AS-P – Standard SW Supporto per 25 prodotti connessi, 30 moduli IO centrali e comunicazione con Enterprise Server.

SXWSWXBU0000EN AS-P – Enhanced SW Supporto per 100 prodotti connessi, 30 moduli IO centrali e comunicazione con Enterprise Server.

SXWSWXBU0000FU AS-P – Full SW Supporto per 250 prodotti connessi, 30 moduli IO centrali e comunicazione con Enterprise Server.

SXWSWX000MBRTU Modbus – SpaceLogic AS-P 
Server Software aggiuntivo Modbus, per i pacchetti AS-P-S e ASP-NLS.

SXWSWXUP00SASD AS-P Bundle Upgrade – Stand-
alone to Standard

Aggiornamento da 10 a 25 prodotti connessi, da 6 a 30 moduli IO centrali e comunicazione con Enterprise 
Server.

SXWSWXUP00SAEN AS-P Bundle Upgrade – Stand-
alone to Enhanced

Aggiornamento da 10 a 100 prodotti connessi, da 6 a 30 moduli IO centrali e comunicazione con Enterprise 
Server.

SXWSWXUP00SAFU AS-P Bundle Upgrade – Stand-
alone to Full

Aggiornamento da 10 a 250 prodotti connessi, da 6 a 30 moduli IO centrali e comunicazione con Enterprise 
Server.

SXWSWXUP00SDEN AS-P Bundle Upgrade – Standard 
to Enhanced Aggiornamento da 25 a 100 prodotti connessi.

SXWSWXUP00SDFU AS-P Bundle Upgrade – Standard 
to Full Aggiornamento da 25 a 250 prodotti connessi.

SXWSWXUP00ENFU AS-P Bundle Upgrade – Enhanced 
to Full Aggiornamento da 100 a 250 prodotti connessi.

SXWSWASPUP34SA AS-P Upgrade Non-Secure Boot – 
Standalone

Aggiornamento AS-P standalone. Aggiornamenti di AS-P o AS-P-NL da EcoStruxure Building Operation 
dalla versione del software 3.x alla 4.0. Non compatibile con versione hardware secure boot.

SXWSWASPUP34SD AS-P Upgrade Non-Secure Boot 
– Standard

Aggiornamento AS-P standalone. Aggiornamenti di AS-P o AS-P-NL da EcoStruxure Building Operation 
dalla versione del software 3.x alla 4.0. Non compatibile con versione hardware secure boot.

SXWSWASPUP34EN AS-P Upgrade Non-Secure Boot 
– Enhanced

Aggiornamento AS-P Enhanced. Aggiornamenti di AS-P o AS-P-NL da EcoStruxure Building Operation  
dalla versione del software 3.x alla 4.0. Non compatibile con versione hardware secure boot.

SXWSWASPUP34FU AS-P Upgrade Non-Secure Boot 
– Full

Aggiornamento AS-P Full. Aggiornamenti di AS-P o AS-P-NL da EcoStruxure Building Operation  
dalla versione del software 3.x alla 4.0. Non compatibile con versione hardware secure boot.

SXWSWXBBU010SD AS-B - Standard SW Supporto per 10 prodotti connessi, comunicazione con Enterprise Server

SXWSWXBBU050FU AS-B - Full SW Supporto per 50 prodotti connessi, comunicazione con Enterprise Server

SXWSWXBBUPSDFU AS-B Bundle Upgrade – Standard 
to Full Aggiornamenti da 10 a 50 prodotti connessi, comunicazione con Enterprise Server

SXWSWASBUP34SD AS-B Upgrade Non-Secure Boot 
- Standard

Aggiornamento AS-B Standard. Aggiornamenti AS-B da EcoStruxure Building Operation versione software 
3.x alla 4.0.
Non compatibile con versione hardware secure boot.

SXWSWASBUP34FU AS-B Upgrade Non-Secure Boot 
- Full

Aggiornamento AS-B Full. Aggiornamenti AS-B da EcoStruxure Building Operation versione software 3.x 
alla 4.0.
Non compatibile con versione hardware secure boot.

Client

SXWSWCLIENT0001 Building Operation Client - 1 Licenza Client per la connessione di 1 utente simultaneo mediante WorkStation o WebStation

SXWSWCLIENT0005 Building Operation Client - 5 Licenza Client per la connessione di 5 utenti simultanei mediante WorkStation o WebStation

SXWSWCLIENT0010 Building Operation Client - 10 Licenza Client per la connessione di 10 utenti simultanei mediante WorkStation o WebStation

SXWSWCLIENT0025 Building Operation Client - 25 Licenza Client per la connessione di 25 utenti simultanei mediante WorkStation o WebStation

SXWSWCLIENT0999 Building Operation Client - unl Licenza Client per la connessione di utenti illimitati mediante WorkStation o WebStation 

Integration

SXWSWSDRV00001 Smart Driver License Licenza software per l’attivazione ed esecuzione di uno Smart Driver.

SXWSWSCDL100001 Smart Connector Deployment 
License  Licenza Smart Connector per singola installazione
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EcoStruxure™ Building Operation

Software 

Codice Nome prodotto Descrizione

Strumenti di engineering

SXWSWWORK00002 WorkStation Professional Ambiente completo per lo sviluppo e la gestione di tutti gli elementi di EcoStruxure Building Operation

SXWSWEDIT00001 Editors Ambiente per la gestione di grafici, programmi script e blocchi funzione.

Funzioni aggiuntive

SXWSWSNMP00001 SNMP Alarming Questa opzione permette di supportare le notifiche di allarme (trap) di SNMP Alarm v3.0 su qualsiasi server 
EcoStruxure Building.

SXWSWEWSX00001 EWS 1 Licenza EWS per il collegamento con altri sistemi Schneider Electric, modalità consume.

SXWSWEWSX00002 EWS 2 Licenza EWS per il collegamento con altri sistemi Schneider Electric, modalità consume e serve

SXWSWEWSX00003 EWS 3 Licenza EWS per il collegamento con altri sistemi Schneider Electric, modalità consume, serve e storico dati

SXWSWGWSX00001 GWS Licenza per la lettura di dati da sistemi di terze parti attraverso sistemi web services generici.

SXWSWDASH00001 Personal Cruscotti license Abilita la funzione Dashboard personali su un Enterprise Server o Enterprise Central

SXWSWECDBTS001 TimescaleDB connection license Abilita l’archiviazione storica di dati a lungo termine in TimescaleDB su un unico Enterprise Central

SXWSWESDBTS001 TimescaleDB connection license Abilita l’archiviazione storica di dati a lungo termine in TimescaleDB su un Enterprise Server

SXWSWCMPLPK001 Regulated-industry Compliance 
Pack Pack Set di funzioni di assistenza alla convalida in ambiente regolamentato

SXWSWECPDFSS01 Building Operation PDF Sign EC Consente ai documenti PDF di essere firmati digitalmente al momento della creazione - EC

SXWSWESPDFSS01 Building Operation PDF Sign ES Consente ai documenti PDF di essere firmati digitalmente al momento della creazione - ES

SXWSWMQTTSRW01 MQTT - Read/Write - ES Enterprise Server pubblica i dati sul broker MQTT

SXWSWESSDZR001 Building Operation Zoning – ES Abilita la funzione di “zoning” su un ES e AS connesso

SXWSWSTDBAC002 Semantic DB - Plus CPU Cores - 2  Estende la capacità del database a grafi semantici con 2 core CPU aggiuntivi

SXWSWSTDBAC006  Semantic DB - Plus CPU Cores - 6 Estende la capacità del database a grafi semantici con 6 core CPU aggiuntivi

SXWSWSTDBEUAC2 Semantic DB - External Use Plus 
Cores - 2

Consente l’esecuzione di query programmatiche da strumenti esterni al database a grafi semantici 
estendendone la capacità con 2 core CPU aggiuntivi

SXWSWSTDBEUAC6 Semantic DB - External Use Plus 
Cores - 6

Consente l’esecuzione di query programmatiche da strumenti esterni al database a grafi semantici 
estendendone la capacità con 6 core CPU aggiuntivi

SXWSWECSAML001 SAML Authentication - EC Abilita l’autenticazione SAML 2.0 su Enterprise Central

SXWSWESSAML001 SAML Authentication - ES Abilita l’autenticazione Enables SAML 2.0 su Enterprise Server connesso con SpaceLogic Edge Servers
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WorkStation Standard1 WorkStation Pro2 WebStation

Semantica
Naviga, Cerca, Filtra, Visualizza semantica Sì Sì Sì
Crea e modifica descrizioni semantiche Sì Sì
Cruscotti
Visualizzazione public dashboard Sì
Crea e modifica public dashboard Sì3 Sì3 Sì
Visualizzazione personal dashboard Sì
Crea e modifica personal dashboard Sì
Visualizza modalità presentazione Sì Sì Sì
Crea e modifica la modalità presentazione Sì
Suddivisione in zone (zoning)
Gestione grafica Sì4

Gestione testi Sì4 Sì4 Sì4

Allarmi
Visualizzazione allarmi Sì Sì Sì
Gestione allarmi Sì Sì Sì
Modifica allarmi Sì Sì Sì5

Creazione allarmi Sì Sì
Supporto di allarmi lampeggianti e acustici Sì Sì Sì
Crea e modifica filtri allarme Sì Sì Sì
Visualizza eventi Sì Sì Sì
BACnetTM

Visualizzazione priority array Sì Sì Sì
Modifica priority array Sì Sì Sì
Creazione dispositivi (rilevamento dispositivi incluso) Sì Sì
Gestione backup e ripristino BACnet Sì Sì
Grafici

Visualizzazione grafici Sì Sì Sì
Creazione e modifica grafici Sì
Visualizza grafici utilizzo controllori client Sì
Crea grafici utilizzo controllori client Sì
Trend log e trend log estesi

Visualizzazione trend log Sì Sì Sì
Edit trend logs Sì Sì Sì
Creazione trend log Sì Sì Sì
Visualizzazione trend log estesi Sì Sì Sì
Modifica trend log estesi Sì Sì Sì
Esportazione di elenchi di trend log estesi Sì Sì Sì6

Visualizzazione trend log estesi Sì Sì Sì
Modifica trend log estesi Sì Sì Sì
Creazione trend log estesi Sì Sì
LON

Creazione di dispositivi (rilevamento dei dispositivi 
incluso)

Sì Sì

Gestione dispositivi Sì Sì
Visualizzazione variabili di rete (NV) e parametri  
di configurazione (CP)

Sì Sì Sì

Modifica NV e CP Sì Sì Sì
Modbus®

Creazione dispositivi Sì Sì
Gestione dispositivi Sì Sì
Visualizzazione valori Sì Sì Sì
Modifica valori Sì Sì Sì

Interfaccia utente

Matrice delle funzionalità

1. Software WorkStation senza editor grafico, editor di programmazione script e blocchi funzione.
2. Software WorkStation con editor grafico, editor di programmazione script e blocchi funzione.
3. Solo editing non visivo.
4. Richiede una licenza aggiuntiva
5. Permette la modifica dei seguenti parametri: soglie di allarme, testo, temporizzazioni, variabili shunt, assegnazioni e deadband.
6. È supportata l’esportazione in XML e XLSX.

WorkStation Standard - software WorkStation senza editor grafico o editor di programmazione script e blocchi funzione.
WorkStation Pro - software WorkStation con editor grafico ed editor di programmazione script e blocchi funzione.  
WebStation - accesso diretto a un Automation Server e/o Enterprise Server tramite browser web.
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WorkStation Standard7 WorkStation Pro8 WebStation

Valori puntuali - ad es. setpoint di temperatura

Visualizzazione valori Sì Sì Sì
Modifica valori - ad es. “Cambia setpoint” Sì Sì Sì
Programmi

Creazione e modifica di programmi personalizzati Sì
Visualizzazione grafica dei blocchi funzione Sì Sì
Reports
Creazione e configurazione report Sì Sì
Programmi orari e calendari

Visualizzazione di programmi orari e calendari Sì Sì Sì
Modifica di programmi orari e calendari Sì Sì Sì9

Creazione di programmi orari e calendari Sì Sì
Crea visualizzazioni di più programmi orari Sì Sì Sì

Modifica e gestisce i programmi orari in  
visualizzazione multipla (di più programmi) Sì

Utenti e gruppi di utenti

Creazione e modifica utenti Sì Sì Sì10

Creazione e modifica appartenenza a gruppi di utenti Sì Sì Sì10

Creazione e modifica gruppi Sì Sì
Creazione e modifica autorizzazioni Sì Sì

Esperienza utente

Aree di lavoro personalizzate Sì Sì Sì
Visualizza videate di navigazione personalizzate Sì Sì Sì
Accesso come utente Active Directory di Windows Sì Sì Sì
Accesso con autenticazione SAML 2.0 Sì
Accesso automatico con account guest Sì Sì Sì
Gestione delle password Sì Sì Sì
Visualizzazione ricerche salvate Sì Sì Sì
Creazione di ricerche salvate Sì Sì
Modifica le ricerche salvate Sì Sì Sì
Ricerca ad hoc Sì Sì Sì
Modalità chiosco Sì
Creazione segnalibri di particolari viste web Sì
Aggiungi ai preferiti le pagine Sì
Supporto localizzazione Sì Sì Sì
Supporto traduzione Sì Sì Sì
Possibilità di cambiare lingua lato client Sì Sì Sì
Utilizza il layout personale e filtra i preferiti Sì Sì Sì
Crea e modifica il layout personale e filtra i preferiti Sì Sì Sì
Support per Dark Mode Sì
Supporta colorazione personalizzata Sì
Altro

Configurazione e modifica punti I/O, bus di campo  
e porte di comunicazione

Sì Sì

Creazione e modifica struttura logica Sì Sì
Creazione e modifica visualizzatori, finestre e aree 
di lavoro

Sì Sì

Visualizzazione e configurazione riquadro Watch Sì Sì Sì11

Amministrazione backup/ripristino database Sì Sì
Gestione archivi Sì Sì

7. Software WorkStation senza editor grafico, editor di programmazione script e blocchi funzione.
8.  Software WorkStation con editor grafico, editor di programmazione script e blocchi funzione.
9.  Permette di modificare solo i programmi orari e i calendari esistenti.
10.  Impossibile assegnare autorizzazioni.
11.  Escluso editor grafico, editor di programmazione script e blocchi funzione.

Matrice delle funzionalità

Interfaccia utente  



E6 se.com/ecostruxure-building

SpaceLogic Server – AS-P 

Famiglia di moduli Automation Server

Il server SpaceLogic AS-P – AS-P è un dispositivo server EcoStruxure per il livello periferico dell’architettura. Grazie a prestazioni 
di livello superiore, AS-P semplifica l’integrazione e la transizione dei sistemi ed è la scelta preferenziale per le applicazioni 
aziendali complesse e di grandi dimensioni. 

 AS-P AS-P-NL

Codice SXWASPXXX10001 SXWASPXXX10002
Comunicazioni

Interfaccia di comunicazione

LonWorks FTT-10, BACnet/IP, BACnet MS/TP, 
Modbus TCP (client+server), Modbus Serial 
(master+slave), EWS, Generic WebSevice 
Consume

BACnet MS/TP, Modbus TCP (client+server), 
Modbus Serial (master+slave), EWS, Generic 
WebSevice Consume

Software

Programmabilità Blocchi funzione e script Blocchi funzione e script

Caratteristiche fisiche

Dimensioni 90 x 114 x 64 mm (L x A x P) 90 x 114 x 64 mm (L x A x P)

Peso (piastra di base inclusa) 0,245 kg 0,245 kg 

Alimentazione

Alimentazione 24 V CC 24 V CC

Consumo 10 W 10 W

Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo 0°C … 50°C   0-95%  
U.R. (senza condensa)

0°C … 50°C   0-95%  
U.R. (senza condensa)

Elementi CPU

CPU SPEAr320S, core ARM926 SPEAr320S, core ARM926

Memoria 4 GB 4 GB

Batteria No No

Orologio in tempo reale Sì - 10 giorni di backup/supercondensatore Sì - 10 giorni di backup/supercondensatore

Caratteristiche esterne

Classe di protezione involucro ABS/PC ecocompatibile, UL94 5VB, IP 20 (protezione 
<12,5 mm)

ABS/PC ecocompatibile, UL94 5VB, IP 20 (protezione 
<12,5 mm)

Selettori HOA (DO/AO) N/A N/A

Override manuale delle uscite N/A N/A

LED di stato digitale Sì Sì

Porta servizi Sì Sì

Terminali

I/O di espansione Sì - fino a 29 moduli/464 I/O max Sì - fino a 29 moduli/464 I/O max

Involucro esterno/montaggio

Montaggio Montaggio su guida DIN o a parete Montaggio su guida DIN o a parete

Certificazioni

BTL Sì Sì

FCC 47 CFR § 15, Classe B  
(emissioni)

47 CFR § 15, Classe B  
(emissioni)

Industry Canda (IC) ICES-003 (emissioni) ICES-003 (emissioni)

UL UL-916  
(Apparecchiature per la gestione dell’energia)

UL-916 
(Apparecchiature per la gestione dell’energia)

C-UL US Sì Sì

CE - EU Sì Sì

WEEE - Direttiva dell’Unione 
Europea Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì

Australia (RCM) Sì Sì

Brevetto USA 8 207 842, 8 271 102, 7 994 438 8 207 842, 8 271 102, 7 994 438

UL-864 No No

SpaceLogic Edge 
Server – AS-P 
e AS-B sono 
dotati di doppia 
porta Ethernet 
per portare la 
comunicazione 
su bus di campo 
BACnet a livello IP. 
Il BMS può essere 
ammodernato, 
senza disinstallare 
bus di campo 
e dispositivi già 
esistenti, per 
predisporre i 
sistemi attuali 
all’evoluzione futura 
e portare gli edifici 
nel 21° secolo!

SpaceLogic Edge Server – 
AS-P 

I controllori AS-P e AS-B sono conformi al profilo  BACnet® Building Controller (B-BC) revisione 12 dei laboratori BACnet Testing 
Laboratories (BTL®). StruxureWare™ Building Operation v1.9 è la versione di revisione firmware certificata
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Famiglia di moduli Automation Server

SpaceLogic Server – AS-P

 AS-P-S AS-P-NLS

Codice SXWASPSBX10001 SXWASPSBX10002
Comunicazioni

Interfaccia di comunicazione

LonWorks FTT-10, BACnet/IP,
BACnet /SC (nodo e router),
BACnet MS/TP, Modbus TCP
(Client+Server)*, Modbus serial
(Master+Slave)*, EWS, Generic
WebSevice consume 
* è richiesta una licenza Modbus separata

BACnet/IP, BACnet /SC (nodo
e router), BACnet MS/TP,
Modbus TCP (Client+Server)*,
Modbus serial (Master+Slave)*,
EWS, Generic WebSevice consume
* è richiesta una licenza Modbus separata

Software

Programmabilità Blocchi funzione e script Blocchi funzione e script

Caratteristiche fisiche

Dimensioni 90 W x 114 H x 64 D mm 
(3.60 W x 4.50 H x 2.50 D in.)

90 W x 114 H x 64 D mm 
(3.60 W x 4.50 H x 2.50 D in.)

Peso (piastra di base inclusa) 0.245 kg (0.54 lb) 0.245 kg (0.54 lb)

Alimentazione

Alimentazione 24 VDC 24 VDC

Consumo 10 W 10 W

Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo Da 0°C a 50°C (Da 32°F a 122°F)   0-95% RH  
(senza condensa)

Da 0°C a 50°C (Da 32°F a 122°F)   0-95% RH  
(senza condensa)

Elementi CPU

CPU SPEAr320S, core ARM926 SPEAr320S, core ARM926

Memoria 4 GB 4 GB

Batteria No No

Orologio in tempo reale Sì - 10 giorni di backup/supercondensatore Sì - 10 giorni di backup/supercondensatore

Caratteristiche esterne

Classe di protezione 
involucro

ABS/PC ecocompatibile, UL94 5VB,
IP 20 (protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecocompatibile, UL94 5VB, IP 20 (protezione 
<12,5 mm)

Selettori HOA (DO/AO) N/A N/A

Override manuale delle uscite N/A N/A

LED di stato digitale Sì Sì

Porta servizi Sì Sì

Terminali

I/O di espansione Sì - Fino a 29 moduli/464 I/O max Sì - Fino a 29 moduli/464 I/O max

Involucro esterno/montaggio

Montaggio Montaggio su guida DIN o a parete Montaggio su guida DIN o a parete

Certificazioni

BTL Sì Sì

FCC 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni)

Industry Canda (IC) ICES-003 (emissioni) ICES-003 (emissioni)

UL UL-916 (Apparecchiature per la gestione dell’energia) UL-916 (Apparecchiature per la gestione dell’energia)

C-UL US Sì Sì

CE - EU Sì Sì

WEEE - Direttiva dell’Unione 
Europea Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì

RCM Sì Sì

Brevetto USA 8 207 842, 8 271 102, 7 994 438 8 207 842, 8 271 102, 7 994 438

UL-864 Sì Sì

I controllori AS-P e AS-B sono conformi al profilo  BACnet® Building Controller (B-BC) revisione 12 dei laboratori BACnet Testing 
Laboratories (BTL®). StruxureWare™ Building Operation v1.9 è la versione di revisione firmware certificata.
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Famiglia di moduli Automation Server

Moduli di alimentazione e basi
PS-24V è un modulo di alimentazione con tensione di ingresso 24 V CA o 24 V CC. Ogni modulo di alimentazione fornisce al backplane 
un’alimentazione di uscita costante e affidabile di 24 V CC. Può alimentare il modulo AS-P e un numero di moduli I/O calcolato facendo 
riferimento alla tabella dei requisiti di alimentazione (riportata di seguito). Se è necessario un numero superiore di moduli I/O, è possibile 
aggiungere al bus un altro alimentatore. Pur essendo isolati tra loro, gli alimentatori assicurano una passerella di comunicazione.

Codice Nome prodotto Descrizione

SXWPS24VX10001 PS-24V Alimentatore 24 V CA o 21-30 V CC

SXWTBPSW110001 TB-PS-W1 Alimentatore con base (base necessaria per ogni alimentatore)

SXWTBASW110002 TB-ASP-W1 AS-P con base (base necessaria per ogni AS-P)

SXWTBIOW110001 TB-IO-W1 I/O con base (base necessaria per ogni modulo I/O)

Tabella di selezione degli alimentatori

Requisiti di alimentazione

SpaceLogic Edge Server – AS-P 24 V CC  / 10 W

SpaceLogic Edge Server – AS-B 24 V CC / 10 W          24 VAC / 15 VA    

Requisiti di alimentazione -  
I/O di solo ingresso

Alimentazione 24 V CC 

DI-16 1,6 W

RTD-DI-16 1,6 W

UI-16 1,8 W

Requisiti di alimentazione -  
I/O di sola uscita

Alimentazione 24 V CC 

DO-FA-12 1,8 W

DO-FA-12-H 1,8 W

DO-FC-8 2,2 W

DO-FC-8-H 2,2 W

AO-8 4,9 W

AO-8-H 4,9 W

AO-V-8 0,7 W

AO-V-8-H 0,7 W

Requisiti di alimentazione -  
I/O misti

Alimentazione 24 V CC 

UI-8/DO-FC-4 1,9 W

UI-8/DO-FC-4-H 1,9 W

UI-8/AO-4 3,2 W

UI-8/AO-4-H 3,2 W

UI-8/AO-V-4 1,0 W

UI-8/AO-V-4-H 1,0 W

PS-24V 
Alimentatore Automation Server

NOTE: ogni modulo richiede la base corrispondente, che si tratti di moduli AS-P, di alimentazione  
o I/O. Per codici corretti, fare riferimento alla tabella sopra riportata.

Modulo I/O 
Dettaglio di base e modulo

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle schede tecniche corrispondenti.
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Moduli I/O Automation Server
Automation Server supporta una vasta gamma di moduli I/O. L’ampia serie di moduli disponibili garantisce la giusta combinazione 
di punti per ogni progetto limitando i costi.  Alcuni moduli sono disponibili con selettori HOA (Hand/Off/Auto) per il controllo  
delle uscite.

Famiglia di moduli Automation Server

 UI-16 DI-16 AO-8,
AO-8-H

Codice SXWUI16XX10001 SXWDI16XX10001 SXWAO8XXX10001, 
SXWAO8HXX10001

Caratteristiche fisiche

Dimensioni 90 x 114 x 64 mm (L x A x P) 90 x 114 x 64 mm (L x A x P) 90 x 114 x 64 mm (L x A x P)

Peso (piastra di base inclusa) 0,269 kg 0,255 kg 0,279 kg 

Alimentazione

Alimentazione 24 V CC 24 V CC 24 V CC

Consumo 1,8 W 1,6 W 0,7 W

Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo Da 0 a 50 °C 
U.R. 0-95% (senza condensa)

Da 0 a 50 °C 
U.R. 0-95% (senza condensa)

Da 0 a 50 °C 
U.R. 0-95% (senza condensa)

Caratteristiche esterne

Classe di protezione involucro ABS/PC ecologico, UL94 5VB, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, UL94 5VB, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, UL94 5VB, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

Selettori HOA (DO/AO) No No Disponibile nel modello -H

LED di stato digitale Sì Sì No

Porta servizi No No No

Terminali

Terminali I/O Base Base Base

Involucro esterno/montaggio

Montaggio Montaggio su guida DIN o a parete Montaggio su guida DIN o a parete Montaggio su guida DIN o a parete

Certificazioni

FCC 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni)

Industry Canada (IC) ICES-003 (emissioni) ICES-003 (emissioni) ICES-003 (emissioni)

UL UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

C-UL US No No No

CE - EU Sì Sì Sì

WEEE - Direttiva dell’Unione 
Europea Sì Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì Sì

Australia (RCM) Sì Sì Sì

Brevetto USA 7 994 438 7 994 438 7 994 438

UI-16  
Ingresso universale 16 canali

DI-16 
Ingresso digitale 16 canali  

 

AO-8, AO-8-H  
Uscita analogica 8 canali 
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Moduli I/O Automation Server

 AO-8-V,  
AO-8-V-H

DO-FA-12,  
DO-FA-12-H

DO-FC-8, 
DO-FC-8-H

Codice SXWAOV8XX10001, 
SXWAOV8HX10001

SXWDOA12X10001, 
SXWDOA12H10001

SXWDOC8XX10001, 
SXWDOC8HX10001

Caratteristiche fisiche

Dimensioni 90 x 114 x 64 mm (L x A x P) 90 x 114 x 64 mm (L x A x P) 90 x 114 x 64 mm (L x A x P)

Peso (piastra di base inclusa) 0,279 kg 0,317 kg 0,332 kg

Alimentazione

Alimentazione 24 V CC 24 V CC 24 V CC

Consumo 0,7 W 1,8 W 2,2 W

Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo Da 0 a 50 °C 
U.R. 0-95% (senza condensa)

Da 0 a 50 °C 
U.R. 0-95% (senza condensa)

Da 0 a 50 °C 
U.R. 0-95% (senza condensa)

Caratteristiche esterne

Classe di protezione involucro ABS/PC ecologico, UL94 5VB, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, UL94 5VB, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, UL94 5VB, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

Selettori HOA (DO/AO) Disponibile nel modello -H Disponibile nel modello -H Disponibile nel modello -H

LED di stato digitale No Sì Sì

Porta servizi No No No

Terminali

Terminali I/O Base Base Base

Involucro esterno/montaggio

Montaggio Montaggio su guida DIN o a 
parete

Montaggio su guida DIN o a 
parete

Montaggio su guida DIN o a 
parete

Certificazioni

FCC 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni)

Industry Canada (IC) ICES-003 (emissioni) ICES-003 (emissioni) ICES-003 (emissioni)

UL UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

C-UL US No No Sì

CE - EU Sì Sì Sì

WEEE - Direttiva dell’Unione 
Europea Sì Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì Sì

Australia (RCM) Sì Sì Sì

Brevetto USA 2002/96/EC 2002/96/EC 2002/96/EC

Famiglia di moduli Automation Server

AO-V-8 , AO-V-8-H  
Punti di tensione uscite 

analogiche 8 canali

DO-FA-12 , DO-FA-12-H  
Uscita digitale 12 canali, 

forma A

DO-FC-8, DO-FC-8-H  
Uscita digitale 8 canali, 

forma C
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Moduli I/O Automation Server

Famiglia di moduli Automation Server

 UI-8/AO-4,
UI-8/AO-4-H

UI-8/AO-V-4,
UI-8/AO-V-4-H

UI-8/DO-FC-4,
UI-8/DO-FC-4-H

Codice SXWUI8A4X10001, 
SXWUI8A4H10001

SXWUI8V4X10001, 
SXWUI8V4H10001

SXWUI8D4X10001, 
SXWUI8D4H10001

Caratteristiche fisiche

Dimensioni 90 x 114 x 64 mm (L x A x P) 90 x 114 x 64 mm (L x A x P) 90 x 114 x 64 mm (L x A x P)

Peso (piastra di base inclusa) 0.276 kg (0.61 lb.) 0.276 kg (0.61 lb.) 0.304 kg (0.67 lb.)

Alimentazione

Alimentazione 24 V CC 24 V CC 24 V CC

Consumo 3.2 W 1.0 W 1.9 W

Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo Da 0 a 50 °C 
U.R. 0-95% (senza condensa)

Da 0 a 50 °C 
U.R. 0-95% (senza condensa)

Da 0 a 50 °C 
U.R. 0-95% (senza condensa)

Caratteristiche esterne

Classe di protezione involucro ABS/PC ecologico, UL94 5VB, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, UL94 5VB, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, UL94 5VB, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

Selettori HOA (DO/AO) Disponibile nel modello -H Disponibile nel modello -H Disponibile nel modello -H

LED di stato digitale Sì Sì Sì

Porta servizi No No No

Terminali

Terminali I/O Base Base Base

Involucro esterno/montaggio

Montaggio Montaggio su guida DIN o a 
parete

Montaggio su guida DIN o a 
parete

Montaggio su guida DIN o a 
parete

Certificazioni

FCC 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni)

Industry Canada (IC) ICES-003 (emissioni) ICES-003 (emissioni) ICES-003 (emissioni)

UL UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

C-UL US Sì Sì Sì

CE - EU Sì Sì Sì

WEEE - Direttiva dell’Unione 
Europea Sì Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì Sì

Australia (RCM) Sì Sì Sì

Brevetto USA 7 994 438 7 994 438 7 994 438

UI-8/AO-4, UI-8/AO-4-H   
Ingressi universali 8 canali con 

4 uscite analogiche 

UI-8/AO-V-4, UI-8/AO-V-4-H  
Ingressi universali 8 canali con 

uscite tensione 4 canali  
(UI-8/AO-V-4-H raffigurati)

UI-8/DO-FC-4, UI-8/DO-FC-4-H  
Ingressi universali 8 canali con 
uscite digitali 4 canali, forma C
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Moduli I/O Automation Server

 RTD-DI-16

Codice SXWRTD16X10001

Caratteristiche fisiche

Dimensioni 90 x 114 x 64 mm (L x A x P)

Peso (piastra di base inclusa) 0,269 kg

Alimentazione

Alimentazione 24 V CC

Consumo 1,6 W

Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo Da 0 a 50 °C 
U.R. 0-95% (senza condensa)

Caratteristiche esterne

Classe di protezione involucro ABS/PC ecologico, UL94 5VB, IP 20 
(protezione <12,5 mm)

Selettori HOA (DO/AO) No

LED di stato digitale Sì

Porta servizi No

Terminali

Terminali I/O Base

Involucro esterno/montaggio

Montaggio Montaggio su guida DIN o a parete

Certificazioni

FCC 47 CFR § 15, Classe B (emissioni)

Industry Canada (IC) ICES-003 (emissioni)

UL UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

C-UL US Sì

CE - EU Sì

WEEE - Direttiva dell’Unione 
Europea Sì

Direttiva RoHS Sì

Australia (RCM) Sì

Brevetto USA 7 994 438

Famiglia di moduli Automation Server

RTD-DI-16                               
Modulo combinazioni ingressi 

16 canali (RTD e digitali)



E13 Life is On | Schneider Electric

Moduli I/O Automation Server - Ingressi e uscite

 UI-16 DI-16 AO-8,
AO-8-H

AO-8-V,
AO-8-V-H

DO-FA-12,
DO-FA-12-H

DO-FC-8,
DO-FC-8-H

Codice SXWUI16XX10001 SXWDI16XX10001 SXWAO8XXX10001, 
SXWAO8HXX10001

SXWAOV8XX10001, 
SXWAOV8HX10001

SXWDOA12X10001, 
SXWDOA12H10001

SXWDOC8XX10001, 
SXWDOC8HX10001

Ingressi universali 16

Digitale - Contatto •

Digitale - Contatore - bassa 
velocità
Digitale - Contatore - media 
velocità •

Digitale - Contatore - alta velocità

Digitale con supervisione •

Analogico - Tensione - 0-1 V •

Analogico - Tensione - 0-5 V •

Analogico - Tensione - 0-10 V •

Analogico - Tensione - 2-10 V •

Analogico - Corrente - 0-20 mA •

Analogico - Corrente - 4-20 mA •

Analogico - Resistenza •

Analogico - Termistore - 10 k •

Analogico - Termistore - 1.8 k •

Analogico - Termistore - 1 k •

Analogico - Termistore - 20 k •

Analogico - Termistore - 2.2 k •

Analogico RTD - Pt100

Analogico RTD - Pt1000

Analogico RTD - Ni1000

Analogico RTD - LG Ni1000

Ingressi digitali 16

Digitale - Contatto •

Contatore - bassa velocità

Contatore - media velocità •

Contatore - alta velocità

Uscite digitali 12 8

Forma A, SPST •

Forma C, SPDT •

Triac

Uscite analogiche 8 8

Tensione - 0-10 V • •

Corrente - 0-20 mA •

Famiglia di moduli Automation Server
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Famiglia di moduli Automation Server

Moduli I/O Automation Server - Ingressi e uscite

 UI-8/AO-4,
UI-8/AO-4-H

UI-8/AO-V-4,
UI-8/AO-V-4-H

UI-8/DO-FC-4,
UI-8/DO-FC-4-H RTD-DI-16

Codice SXWUI8A4X10001, 
SXWUI8A4H10001

SXWUI8V4X10001, 
SXWUI8V4H10001

SXWUI8D4X10001, 
SXWUI8D4H10001 SXWRTD16X10001

Ingressi universali 8 8 8 16*

Digitale - Contatto • • • •

Digitale - Contatore - bassa 
velocità
Digitale - Contatore - media 
velocità • • • •

Digitale - Contatore - alta velocità

Digitale con supervisione • • •

Analogico - Tensione - 0-1 V • • •

Analogico - Tensione - 0-5 V • • •

Analogico - Tensione - 0-10 V • • •

Analogico - Tensione - 2-10 V • • •

Analogico - Corrente - 0-20 mA • • •

Analogico - Corrente - 4-20 mA • • •

Analogico - Resistenza • • • •

Analogico - Termistore - 10 k • • •

Analogico - Termistore - 1.8 k • • •

Analogico - Termistore - 1 k • • •

Analogico - Termistore - 20 k • • •

Analogico - Termistore - 2.2 k • • •

Analogico RTD - Pt100 •

Analogico RTD - Pt1000 •

Analogico RTD - Ni1000 •

Analogico RTD - LG Ni1000 •

Ingressi digitali

Digitale - Contatto

Contatore - bassa velocità

Contatore - media velocità

Contatore - alta velocità

Uscite digitali 4

Forma A, SPST

Forma C, SPDT •

Triac

Uscite analogiche 4 4

Tensione - 0-10 V • •

Corrente - 0-20 mA •



E15 Life is On | Schneider Electric

SpaceLogic Edge Server – AS-B

Famiglia di moduli Automation Server

SpaceLogic Edge Server – AS-B è il BMS all-in-one più compatto. Grazie all’integrazione dell’alimentazione e alle possibilità  
di configurazione dei moduli I/O universali, assicura tutta la flessibilità necessaria. Il server EcoStruxure, potente e compatto, è 
ideale per le applicazioni di controllo degli impianti di dimensioni medio-piccole e permette di ridurre i costi totali di installazione.

I controllori SpaceLogic Edge Server - AS-P e AS-B sono conformi al profilo BACnet® Building Controller (B-BC), protocollo 
versione 12, di BACnet Testing Laboratories (BTL®). EcoStruxure™ Building Operation v1.9 è la versione firmware certificata.

Nota: le morsettiere a 
vite per AS-B devono 
essere ordinate 
separatamente. Il codice 
del kit di collegamento 
AS-B è riportato nella 
sezione Accessori a 
pagina E16.

SpaceLogic Edge Server – 
AS-B 

 AS-B-24(H) AS-B-36(H)

Codice SXWASB24(X,H)10001 SXWASB36(X,H)10001

Altri modelli AS-B-24(H)P AS-B-36(H)P

Codici
SXWASB24PX10001, 

SXWASB24HP10001 (solo hardware, 
software non incluso)

SXWASB36PX10001, 
SXWASB36HP10001 (solo hardware, 

software non incluso)
Comunicazioni

Interfaccia di comunicazione

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, 
Modbus TCP (Client+Server), Modbus serial 
(Master+Slave), EWS, Generic WebSevice 
consume

BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet 
MS/TP, Modbus TCP (Client+Server), 
Modbus serial (Master+Slave), EWS, Generic 
WebSevice consume

Software

Programmabilità Blocchi funzione e script Blocchi funzione e script

Caratteristiche fisiche

Dimensioni 198 W x 110 H x 64 D mm                                       
(7.8 W x 4.3 H x 2.5 D in.)

198 W x 110 H x 64 D mm                                       
(7.8 W x 4.3 H x 2.5 D in.)

Peso (piastra di base inclusa) 0.504 kg (1.111 lb) 0.504 kg (1.111 lb)

Alimentazione

Alimentazione 24 VCA/CC 24 VCA/CC

Consumo 10 W 10 W

Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo 0°C … 50°C   0-95% RH  
(senza condensa)

0°C … 50°C   0-95% RH  
(senza condensa)

Elementi CPU

CPU SPEAr320S, Core ARM926 SPEAr320S, Core ARM926

Memoria 4 GB 4 GB

Batteria No No

Orologio in tempo reale Sì - 10 giorni di backup/supercondensatore Sì - 10 giorni di backup/supercondensatore

Caratteristiche esterne

Classe di protezione involucro ABS/PC ecologico, UL94 5VB, IP 20  
(protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, UL94 5VB, IP 20  
(protezione <12,5 mm)

Selettori HOA (DO/AO) N/A N/A

Override manuale delle uscite Sì - sul modello “H” Sì - sul modello “H”

LED di stato digitale Sì Sì

Porta servizi Sì Sì

Terminali

I/O di espansione No No

Involucro esterno/montaggio

Montaggio Montaggio su guida DIN o a parete Montaggio su guida DIN o a parete

Certificazioni

BTL Sì Sì

FCC 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni)

Industry Canada (IC) ICES-003 (emissioni) ICES-003 (emissioni)

UL UL-916 (Apparecchiature per la gestione 
dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature per la gestione 
dell’energia)

C-UL US Sì Sì

CE - EU Sì Sì

WEEE - Direttiva dell’Unione Europea Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì

Australia (RCM) Sì Sì

Brevetto USA 8 207 842, 8 271 102,  
7 994 438

8 207 842, 8 271 102,  
7 994 438
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SpaceLogic Server – AS-B – Ingressi e uscite 

Famiglia di moduli Automation Server

 

 AS-B-24-P e AS-B-24H-P AS-B-36-P e AS-B-24H-P

Codice
SXWASB24(X,H)10001, 

SXWASB24PX10001, 
SXWASB24HP10001

SXWASB36(X,H)10001, 
SXWASB36PX10001, 
SXWASB36HP10001

Ingressi/uscite universali 12-Ua 4-Ub 20-Ua 8-Ub

Digitale - Contatto Ua/Ub Ua/Ub

Digitale - Contatore - bassa velocità

Digitale - Contatore - media velocità • •

Digitale - Contatore - alta velocità

Digitale con supervisione Ua/Ub Ua/Ub

Analogico - Tensione - 0-1V Ua/Ub Ua/Ub

Analogico - Tensione - 0-5V Ua/Ub Ua/Ub

Analogico - Tensione - 0-10V Ua/Ub Ua/Ub

Analogico - Tensione - 2-10V Ua/Ub Ua/Ub

Analogico - Corrente - 0-20mA Ub Ub

Analogico - Corrente - 4-20mA Ub Ub

Analogico - Resistenza Ua/Ub Ua/Ub

Analogico - Termistore - 10k Ua/Ub Ua/Ub

Analogico - Termistore - 1,8k Ua/Ub Ua/Ub

Analogico - Termistore - 1k Ua/Ub Ua/Ub

Analogico - Termistore - 20k Ua/Ub Ua/Ub

Analogico - Termistore - 2,2k Ua/Ub Ua/Ub

Analogico RTD - Pt100

Analogico RTD - Pt1000 Ua/Ub Ua/Ub

Analogico RTD - Ni1000 Ua/Ub Ua/Ub

Analogico RTD - LG Ni1000 Ua/Ub Ua/Ub

Ingressi digitali 4

Digitale - Contatto •

Contatore - bassa velocità

Contatore - media velocità

Contatore - alta velocità

Uscite digitali 4 8

Forma A, SPST • 4

Forma C, SPDT

PWM • •

Triac 4

Legenda:
Ua – Universale tipo A 
Ub – Universale tipo B 

I – Ingresso 
O – Uscita

Codice Nome prodotto Descrizione

SXWDINEND10001 DIN-RAIL-CLIP-25 Clip terminale per guida DIN, conf. da 25 pezzi

SXWTERLBL10011 PRINTOUT-A4-W1 Fogli A4 di etichette adesive stampabili per l’identificazione dei morsetti  
(100 fogli, 18 etichette per foglio)

SXWTERLBL10012 PRINTOUT-LTR-W1 Fogli in formato lettera di etichette adesive stampabili per l’identificazione dei morsetti  
(100 fogli, 16 etichette per foglio)

SXWSCABLE10002 S-CABLE-L-1.5M Cavo di prolunga S-Cable per bus I/O Automation Server, connettori a L, 1,5 m
SXWSCABLE10003 S-CABLE-L-0.75M Cavo di prolunga S-Cable per bus I/O Automation Server, connettori a L, 0,75 m
SXWASBINS10001 Kit di collegamento AS-B Morsetti a vite per tutti i modelli AS-B. Nota: da ordinare separatamente, non forniti con il controllore
SXWASBCON10001 Kit di installazione AS-B Unità fittizia senza elettronica, solo morsetti. Facile cablaggio per i quadristi

SXWUSBADP10001 Adattatore di interfaccia 
USB-485-INET

Adattatore I/NET: componente hardware separato, da aggiungere a Controllore SpaceLogic  - AS-P 
o Automation Server

Per la famiglia di moduli Automation Server sono disponibili i seguenti accessori.
Accessori
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SpaceLogic Edge Server opzioni aggiuntive
Per attivare determinate funzionalità sono necessarie delle licenze aggiuntive. I server SpaceLogic richiedono una licenza integrata 
per attivare le funzionalità. Una licenza embedded per SpaceLogic Server non è intercambiabile con una licenza Windows.

Codice Nome prodotto Descrizione

SXWSWSNMPX0001 EBO SNMP Alarming - SpaceLogic Licenza software per la notifica degli allarmi via SNMP – SpaceLogic Server

SXWSWEWSXX0001 EBO WS EWS Consume - SpaceLogic Licenza EWS per il collegamento con altri sistemi Schneider Electric, modalità con-
sume – SpaceLogic Server

SXWSWEWSXX0002 EBO WS EWS C+Serve - SpaceLogic Licenza EWS per il collegamento con altri sistemi Schneider Electric, modalità con-
sume, serve – SpaceLogic Server

SXWSWEWSXX0003 EBO WS EWS C+S+Hist - SpaceLogic Licenza EWS per il collegamento con altri sistemi Schneider Electric, modalità con-
sume, serve e storico dati – SpaceLogic Server

SXWSWGWSXX0001 EBO WS Gen Consume - SpaceLogic Licenza per la lettura di dati da sistemi di terze parti attraverso web services – 
SpaceLogic Server

SXWSWDASHX0001 Personal Dashboards - SpaceLogic Abilita la funzione Dashboard personali su uno SpaceLogic Server
SXWSWASDBXS001 Timescale DB Option - SpaceLogic Abilita l’archiviazione storica ad alta capacità in TimescaleDB su uno SpaceLogic Server
SXWSWMQTTXRW01 MQTT - Read/Write - SpaceLogic SpaceLogic SpaceLogic Server pubblica i dati sul broker MQTT

SXWSWASSAML001 SAML Authentication - SpaceLogic 
server Permette di eseguire l’autenticazione SAML 2.0 su uo SpaceLogic Server 

* * Una licenza client incorporata che verrà attivata su un server SpaceLogic consentirà sempre il funzionamento di una sola WebStation.  
Per far funzionare WorkStation, è necessario avere accesso a una licenza Windows su un PC su cui è in esecuzione un sistema operativo Windows. 
Poiché il software WorkStation richiede un sistema operativo Windows, la licenza potrebbe essere installata sullo stesso PC o potrebbe utilizzare 
una licenza demo.

Connettività wireless
Adattatore wireless USB per supporto alla connettività wireless Zigbee™ per server e controllori SpaceLogic.

Codice Nome prodotto Descrizione

SXWZBAUSB10001 ZB-A-USB Adattatore SpaceLogic Zigbee per i controllori serie AS-P, AS-B e RP
SXWUSBCRA10001 USB-CRA Adattatore USB in plastica per montaggio su supporto e su piastra a muro
SXWUSBCBL10001 USB-CBL-1 Cavo prolunga USB lunghezza 1 m (3 piedi)
SXWUSBCBL10002 USB-CBL-3 Cavo prolunga USB lunghezza 3 m (10 piedi) classificato per applicazioni plenum 

SpaceLogic Advanced Display 
Terminali di dialogo SpaceLogic (HMIs)

Codice Nome prodotto Descrizione

SXWADBUND10003 Advanced Display 10,1 pollici

SXWADWIFI10001 Modulo Wi-Fi  AD v3

SXWADUSBC10001 Cavo USB-C, diritto, lungh. 2,4 m (7,87 piedi) - Utilizzabile solo con modulo Wi-Fi

SXWADUSBC10002 Cavo USB, a Y, lungh. 1,35 m (4,43 piedi)

SXWADUSBC10003 Cavo USB, a Y, lungh. 2,85 m (9,35 piedi)

Interfaccia tablet portatile o fissa (10,1 pollici) configurata in modo specifico per interagire con la piattaforma EcoStruxure 
Building. Progettato appositamente per utilizzo su pattaforma Android 8.1

SpaceLogic Operator Display
Display touch screen da 7 pollici montato su SpaceLogic e progettato in modo specifico per il monitoraggio in loco dei controllori 
di edifici all’interno dei locali tecnici.

Codice Nome prodotto Descrizione

HMIST6400SL Display operatore 7 pollici (composto da interfaccia operatore, guarnizione,  dispositivi di fissaggio per l’installazione e 
connettori di alimentazione)

HMIZS53W1 Guarnizione (1 pezzo)
HMIZSFIXTF1 Elementi di fissaggio (conf. da 2 pezzi)
XBTZ3004 Connettore di alimentazione per small panels (conf. da 10 pezzi)
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Architettura di riferimento 

Livello App,
Analytics 
e Servizi

Edge 
Control

Prodotti 
connessi

EcoStruxureTM Building
Powered by EcoStruxure™ Building Operation
Opzioni Architettura IP End-to-end

Building Management

Edge Server AS-P

Topologia Daisy Chain - Rete 
Privata con host Edge/Server 
di automazione (AS-P) 50 RP/MP 
con collegamento a margherita

IP

Cisco IE
Switch

Cisco IE 
Switch

EcoStruxure
Building Advisor

Planon
Workplace Insights

EcoStruxure
Building Operation

EcoStruxure
Building Operation

Edge 
Server
AS-P

SeSe

IP

Switch

IP IP

Topologia attiva RSTP (self healing) - Rete Privata Host Edge/Auto-
mation Server (AS-P).
39 RP/MP in anello RSTP max 200 RP/MP con 1 server AS-P. Max 
50 RP/MP con 1 server AS-B

Topologia a stella - Host Enterprise Server o Edge/Auto-
mation Server (AS-P)
Rete Privata se Host Automation Server 

Topologia Daisy Chain - 
Rete aziendale con host Enterprise 
Server 50 RP/MP con collegamento 
a margherita

Controllore
Space Logic

RP-C 
o MP-X

Controllore
Space Logic

RP-C 
o MP-X

Controllore
Space Logic

RP-C 
o MP-X

IP

Space LogicSpace Logic

o MP-Xo MP-X

Edge Server AS-P

Space LogicSpace Logic

EcoStruxure
Building Operation

Schneider Electric e Cisco® hanno collaborato sviluppando, testando e validando questo 
sistema di gestione degli edifici per garantire ai propri clienti la connessione sicura dei loro 
sistemi ad una rete IP end-to-end con un'architettura resiliente e facile da gestire.

ai16668882815_EcoStruxure Building Operation v3.2_End-to-end IP Architecture Options_070820_EDITED_IT.pdf   1   27/10/22   18:31
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Room 
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Moduli SENZA alimentazioneModuli CON alimentazione Moduli CON alimentazione

Multisensore Multisensore

Multisensore Multisensore

IP IP

Stanza con unità ambiente SpaceLogic, 
controllo luci e oscuranti con distribuzione alimentazione 

Stanza con unità ambiente SpaceLogic, controllo luci e oscuranti 
senza distribuzione alimentazione e controllo luci wireless 

Alimentazione 
KNX

Interfaccia 
KNX

Controllore 
Space Logic IP 
RP-C

Controllore 
Space Logic IP 
RP-C

Controllore 
Space Logic IP 
RP-C
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Architettura di riferimento 

EcoStruxure™ Building 
Powered by EcoStruxure™ Building Operation 
Architettura IP multistanza 

Prodotti 
connessi
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RP-C 1-10 V

Modulo controllo 
oscuranti 
SMI BT RP-C

Modulo DALI 
Zigbee RP-C

Modulo 0-10 V 
Zigbee RP-C

Attuatore valvola 
SP90

Modulo controllo 
illuminazione 
DALI RP-C 

Modulo RP-C 
controllo 
oscuranti AT

 

Modulo RP-C 
controllo 
illuminazione DALI

N, PE, 
1, 2

L, PE N, 
D1, D2

L, PE, N, 
D1, D2

1, 2, 3, 
4, 5

N, PE, 1, 
2, 3

L, PE, 
N

Modulo controllo 
oscuranti 
SMI AT RP-C

D1, D2

1, 2

1, 2

1, 2

Stanza 1

IP

R
oo

m
 B

us
**

R
oo

m
 B

us
**

Multisensore Multisensore

Stanza 2 Stanza 3

K
N

X
 B

us

Interruttore 
multitouch 
KNX

Interruttore 
a pulsante 
KNX

Sensore KNX 
Argus

RP-C KNX 
Gateway

 

M
od

b
us

M
od

b
us

Interfaccia 
KNX

EcoStruxure Building Operation  
Architettura BACnet /SC (Secure Connect) 

BACnet MSTP Network

BACnet /SC Network

BACnet /SC Network

BACnet IP Network

Nota: con EBO 2022 v 4.0.3, i server AS-P, AS-B ed Enterprise supportano le funzioni di nodo, hub e router BACnet /SC.

SC Node, AS-B

SC Router
Enterprise Server 

SC Router, AS-P

IP

SC Node, AS-P

Utilizza BBMD, VPN, VLAN e 
Firewall per gestire (BACnet) 
il tra�co e proteggere 
le informazioni. In una rete BACnet /SC tutti i nodi devono connettersi all'hub primario. 

Un hub di failover è opzionale. 
Il tra�co tra i dispositivi BACnet /SC è criptato, consentendo una connettività 

ed un tra�co dati sicuri su reti IP pubbliche e private senza bisogno di BBMD, VPN e VLAN.

Hub SC Primario Hub SC Failover 
(opzionale)

Nodo SC
Terza parte

SC Router
Enterprise Server SC Router, AS-P

Nodo SC
Terza parte
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Controllori IP SpaceLogic
RP-C
Room Purpose Controller per HVAC (RP-C HVAC) offre agli occupanti  
la possibilità di controllare l’ambiente della stanza e personalizzare il comfort 
funzionando anche come hub di dati per i dispositivi IoT. Sfrutta le più recenti 
tecnologie wireless per una facile integrazione dei dispositivi IoT  
e un’installazione rapida. È basato su un’architettura flessibile che consente 
l’implementazione con EcoStruxure Building Operation o qualsiasi BMS.

S0
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Controllori IP SpaceLogic

Crea ambienti coinvolgenti e all’avanguardia 
personalizzando il comfort, ottimizzando le prestazioni  
e l’efficienza operativa ed energetica, fattori essenziali  
nel mondo connesso di oggi. La connettività della soluzione 
Connected Room Solution per la gestione integrata  
degli spazi  permette di disporre di un controller BACnet/
IP modulare, di un controllore SpaceLogic RP-C con servizi 
web nativi e funzionalità Bluetooth per il controllo degli 
impianti HVAC, dell’illuminazione, di tende e oscuranti.
Basato su un’architettura flessibile, il controllore SpaceLogic 
RP-C fornisce una connettività scalabile, con tracciabilità 
e report cronologico coerente di tutti i controllori IP 
dell’edificio associati alla rete e ai controllori di campo 
esistenti. L’ampia offerta di prodotti aggiuntivi comprende 
l’applicazione mobile Engage per gli occupanti degli edifici, 
i sensori SpaceLogic Living Space e l’applicazione mobile 
EcoStruxure eCommission Building. 
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Controllori SpaceLogic - RP-C Pro

Controllore SpaceLogic – 
RP-C Pro 16B-F-24V

RP-C-16B-F-24V RP-C-16B-F-230V

Codice SXWRCF16B10001 SXWRCF16B10002

Comunicazioni
Interfaccia  
di comunicazione

BACnet/IP, BTL
B-AAC

BACnet/IP, BTL
B-AAC

Software
Programmabilità Blocchi funzione e script Blocchi funzione e script
Caratteristiche fisiche

Dimensioni 180 W x 110 H x 64 D mm
(7.1 W x 4.3 H x 2.5 D in.)

180 W x 110 H x 64 D mm
(7.1 W x 4.3 H x 2.5 D in.)

Peso (piastra di base 
inclusa) 0.390 kg (0.860 lb) 0.720 kg (1.587 lb)

Alimentazione
Alimentazione 24 VAC/DC 230 VAC
Consumo 30 VA 65 VA
Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo Da 0°C a 50°C (Da 32°F a 122°F) 
Da -40°C a 60°C (Da -40°F a 140°F) per rooftop Da 0°C a 50°C (Da 32°F a 122°F)

Elementi CPU

CPU ARM Cortex-A7 
dual-core

ARM Cortex-A7 
dual-core

On-board Bluetooth Low 
Energy Sì Sì

Batteria No No
Orologio in tempo reale Sì - 7 giorni di backup  Sì - 7 giorni di backup  
Caratteristiche esterne  
Classe di protezione 
involucro

UL94 5VB, Plenum rated, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

UL94 5VB, 
IP 20 (protezione <12,5 mm)

Override manuale  
delle uscite No No

Coperchio di protezione 
opzionale Sì Sì

Sensori intelligenti Sensori SpaceLogic Living Space Sensori SpaceLogic Living Space
Bus sensore Sì Sì
Bus stanza Sì Sì
Terminali   
Morsetti I/O Morsetti a vite Morsetti a vite
Involucro esterno/montaggio   
Montaggio Montaggio su guida DIN o a parete Montaggio su guida DIN o a parete
Certificazioni

BTL Sì Sì
FCC 47 CFR §15, Subpart B e C, Classe B (emissioni) No
REACH Sì Sì
Innovation, Science e 
Economic Development 
Canada (ISED)

Classe B (emissioni) No

UL UL-916 (Open Energy 
Management Equipment) No

C-UL US Sì No
CE - EU Sì Sì
WEEE - Direttiva 
dell’Unione Europea Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì
RCM Sì Sì
eu.bac No Sì

SpaceLogic RP-C Pro è un controllore molto potente che offre un hub di connettività multiambiente per le soluzioni Connected Room 
Solutions. Il controllore RP-C Pro ha uno spazio memoria maggiore per ambienti più grandi e applicazioni di lusso. Il controllore a 16 I/O 
è integrato nelle soluzioni Connected Room Solutions e EcoStruxure Building Operation ed è utilizzato ed installato per ottimizzare il 
controllo degli ambienti e garantire il benessere e il comfort agli occupanti, assicurando al contempo la massima efficienza energetica.

Il controllore RP-C può essere utilizzato come controller BACnet/IP standalone o come parte di un sistema EcoStruxure BMS con un 
server SpaceLogic AS-P o AS-B o un Enterprise Server. L’RP-C può anche essere riconfigurato tramite software EcoStruxure Building 
Operation per supportare il protocollo BACnet MS/TP, invece del protocollo BACnet/IP. Il controllore RP-C integra un chip wireless che 
consente di connettersi direttamente all’applicazione mobile di messa in servizio e all’applicazione mobile per la regolazione del comfort 
della stanza. I servizi Web consentono l’accesso alla rete direttamente dal controllore RP-C, rendendolo un hub IoT aperto per la 
gestione dell’ambiente. 

Controllore SpaceLogic – 
RP-C Pro 16B-F-230Vw
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Controllori SpaceLogic RP-C Pro – Ingressi e Uscite (I/O) 

RP-C-16B-F-24V RP-C-16B-F-230V

Codice SXWRCF16B10001 SXWRCF16B10002

I/O universali 8-Ub 8-Ub

Uscite relè statiche (MOSFET) 4 4

Uscite relè Form A 3 3

Uscite relè alta potenza Form C 1 1
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Controllore SpaceLogic – RP-C Advanced

Controllore SpaceLogic  – 
RP-C Advanced

Tutti i prodotti con certificazione eu.bac si trovano sul sito eu.bac all’indirizzo www.eubaccert.eu

RP-C-12A-F-24V RP-C-12B-F-24V RP-C-12C-F-24V RP-C-16A-F-230V

Codice SXWRCF12A10002 SXWRCF12B10002 SXWRCF12C10002 SXWRCF16A10003

Comunicazioni
Interfaccia  
di comunicazione

BACnet/IP, BTL  
B-AAC 

BACnet/IP, BTL  
B-AAC

BACnet/IP, BTL  
B-AAC

BACnet/IP, BTL  
B-AAC

Software
Programmabilità Blocchi funzione e script Blocchi funzione e script Blocchi funzione e script Blocchi funzione e script
Caratteristiche fisiche

Dimensioni 180 x 110 x 64 mm  
(L x A x P)

180 x 110 x 64 mm  
(L x A x P)

180 x 110 x 64 mm  
(L x A x P)

180 x 110 x 64 mm  
(L x A x P)

Peso (inclusi morsetti) 0,370 kg 0,390 kg 0,390 kg 0,720 kg 
Alimentazione
Alimentazione 24 V CA/CC 24 V CA/CC 24 V CA/CC 230 VAC
Consumo 23 VA 23 VA 23 VA 65 VA
Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo da 0°C a 50°C  
da -40°C a 60°C per rooftop

da 0°C a 50°C   
da -40°C a 60°C per 
rooftop

da 0°C a 50°C    
da -40°C a 60°C per 
rooftop 

da 0°C a 50°C  

Elementi CPU

CPU ARM Cortex-A7  
single-core

ARM Cortex-A7  
single-core

ARM Cortex-A7  
single-core

ARM Cortex-A7  
single-core 

Bluetooth integrato a 
basso consumo 

Sì Sì Sì Sì

Batteria No No No No
Orologio in tempo reale Sì -7 giorni Sì -7 giorni  Sì -7 giorni  Sì -7 giorni  
Caratteristiche esterne  

Classe di protezione 
involucro

UL94 5VB, Plenum 
rated, IP 20 (<12,5 mm 
protezione)

UL94 5VB, Plenum 
rated, IP 20 (<12,5 mm 
protezione)

UL94 5VB, Plenum 
rated, IP 20 (<12,5 mm 
protezione)

UL94 5VB,
IP 20 (<12,5 mm 
protezione)

Override manuale  
delle uscite No No No No

Copertura opzionale Sì Sì Sì Sì

Sensori intelligenti Sensori SpaceLogic Living 
Space

Sensori SpaceLogic Living 
Space

Sensori SpaceLogic Living 
Space

Sensori SpaceLogic Living 
Space

Bus per sensori Sì Sì Sì Sì
Bus della camera Sì Sì Sì Sì
Terminali     
Terminali I/O Terminali a vite Terminali a vite Terminali a vite Terminali a vite
Involucro esterno/montaggio    

Montaggio Montaggio su guida DIN o 
a parete

Montaggio su guida DIN o 
a parete

Montaggio su guida DIN o 
a parete

Montaggio su guida DIN o 
a parete

Certificazioni

BTL Sì Sì Sì Sì

FCC 47 CFR §15, Sottoparte A e 
C, Classe B (emissioni)

47 CFR §15, Sottoparte A e 
C, Classe B (emissioni)

47 CFR §15, Sottoparte A e 
C, Classe B (emissioni) No

REACH Sì Sì Sì Sì
Innovazione, scienza 
e sviluppo economico 
Canada (ISED)

Classe B (emissioni) Classe B (emissioni) Classe B (emissioni) No

UL
UL-916 (Apparecchiature 
per la gestione 
dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature 
per la gestione 
dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature 
per la gestione 
dell’energia)

No

C-UL US Sì Sì Sì No
CE - EU Sì Sì Sì Sì
WEEE - Direttiva 
dell’Unione Europea Sì Sì Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì Sì Sì
Australia (RCM) Sì Sì Sì Sì
eu.bac No No No Sì

I controllori RP-C per HVAC sono progettati per ventilconvettori, sistemi a travi fredde e sistemi a soffitto. Questi controllori ambiente, 
basati su BACnet IP, sono scalabili sicuri, e consentono soluzioni di stanze connesse. Con un hub IoT aperto, soddisfa le esigenze future 
dei clienti, inclusi il controllo della luce e degli oscuranti e una facile ri-suddivisione in zone. Inoltre, risparmia tempo gestendo la messa 
in servizio comodamente con l’app mobile SpaceLogic eCommission.

Controllore SpaceLogic 
– RP-C Advanced con 
coperchio terminale esterno
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RP-C-12A-F-24V RP-C-12B-F-24V RP-C-12C-F-24V RP-C-16A-F-230V

Codice SXWRCF12A10002 SXWRCF12B10002 SXWRCF12C10002 SXWRCF16A10003

Ingressi/uscite universali 8-Ub 8-Ub 4-Ub 8-Ub

Contatto digitale Ub Ub Ub Ub

Contatore digitale Ub Ub Ub Ub

Digitale supervisionato Ub Ub Ub Ub

Analogico in tensione (0-10 V CC) Ub Ub Ub Ub

Ingresso resistivo Ub Ub Ub Ub

Ingresso corrente (0-20 mA) Ub Ub Ub Ub

Ingresso temperatura Ub Ub Ub Ub

Ingresso temperatura 2-fili RTD Ub Ub Ub Ub

Ingresso per termistore - 10k Ub Ub Ub Ub

Ingresso per termistore - 1,8k Ub Ub Ub Ub

Ingresso per termistore - 1k Ub Ub Ub Ub

Ingresso per termistore - 20k Ub Ub Ub Ub

Ingresso per termistore - 2,2k Ub Ub Ub Ub

Analogico per RTD - Ni1000 Ub Ub Ub Ub

Analogico per RTD - Pt1000 Ub Ub Ub Ub

Analogico per RTP - LG-Ni1000 Ub Ub Ub Ub

Uscita di tensione (0-10 V CC) Ub Ub Ub Ub

Uscite digitali

Uscita a relè a stato solido 
(MOSFET) 4 4 4

Uscita a relè (modulo A) 3 3 3

Uscita relè ad alta potenza 
(modulo C) 1 1 1

Legenda: Ub – Tipo B universale 

Controllore SpaceLogic RP-C – Accessori
I seguenti accessori sono disponibili per controllori IP SpaceLogic – RP-C Advanced.

Codice Nome prodotto Descrizione 

SXWRPCCOV10001 Coperture dei terminali esterni RP-C Coperchi esterni opzionali per HVAC RP-C

Controllore 
RP-C Advanced 
con copertura 
opzionale

Codice Nome prodotto Descrizione

SXWZBAUSB10001 ZB-A-USB Adattatore Zigbee per i controllori serie AS-P, AS-B 
e RP

SXWUSBCRA10001 USB-CRA Adattatore USB in plastica per montaggio su sup-
porto e su piastra a muro

SXWUSBCBL10001 USB-CBL-1 Cavo prolunga USB lunghezza 1 m (3 ft)

SXWUSBCBL10002 USB-CBL-3 Cavo prolunga USB lunghezza 3 m (10 ft) classificato 
per applicazioni plenum 

Connettività wireless

Adattatore wireless USB per supporto alla connettività wireless Zigbee™ per server e controllori SpaceLogic.

Adattatore Zigbee
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SpaceLogic Sensore Insight - SXWREISBLE10001
SpaceLogic™ Sensore Insight, parte della soluzione Connected Room Solutions, è un sensore di 
rilevamento avanzato per ambienti sei-in-uno che offre le funzioni di rilevamento presenza, conteggio 
persone, illuminazione, rumore, temperatura e umidità in tempo reale. A differenza dei sistemi tradizionali 
di controllo ventilazione basati su orari o livelli di CO2, i sensori SpaceLogic Sensore Insight utilizzano una 
tecnologia discreta di conteggio delle persone in tempo reale. Prima che le condizioni ambientali risultino 
non confortevoli l’Insight-Sensor regola rapidamente la ventilazione della stanza reagendo dinamicamente in 
caso di presenza di più occupanti con la fornitura di aria fresca ottimizzando così il comfort in modo rapido e 
preciso. 

Create edifici più sostenibili, flessibili e pronti per il futuro con i sensori SpaceLogic Sensore Insights:

• Migliorare la soddisfazione e il comfort degli occupanti e degli inquilini ottimizzando le condizioni degli 
ambienti per il comfort e la produttività: temperatura, illuminazione, suono, aria fresca ecc.

• Ridurre i costi energetici e aumentare l’efficienza operativa: riscaldare, raffreddare, illuminare e ventilare  
gli spazi solo dove e quando serve, in base al numero effettivo di persone presenti nella stanza. 

• Aumentare il valore dell’edificio: acquisite i dati sulla qualità dell’energia e sulla salubrità degli ambienti con 
analisi dei livelli di comfort necessari per l’ottenimento delle certificazioni LEED, WELL, Fitwel e altre.

Insight-Sensor è un sensore montato a soffitto che si collega al controllore SpaceLogic RP-C e che integra in 
modo nativo la connessione con la piattaforma EcoStruxure™ Building Operation. Questo sistema di gestione 
connessa e intelligente non consente solo una risposta più rapida e on-demand ai cambiamenti di stato e di 
occupazione di un ambiente, ma consente inoltre l’accesso ai dati rilevati per una panoramica completa di 
tutti gli altri sistemi di controllo dell’edificio, aiutando a gestire e migliorare le prestazioni, ridurre gli sprechi 
energetici ottimizzando l’efficienza operativa. 

Sensori SpaceLogic
I sensori SpaceLogic sono una gamma di sensori ambiente destinati ad essere utilizzati in associazione ai 
controllori SpaceLogic IP con l’interfaccia utente EcoStruxure Building Operation. Questi sensori utilizzano 
un bus RJ-45 attraverso il quale vengono alimentati e comunicano con il controllore. Per rendere più rapida 
l’installazione attraverso il bus RJ-45 è possibile collegare fino a quattro sensori SpaceLogic a ogni controllore 
IP utilizzando un cavo Cat 5/6 (da 22 a 26 AWG). Per le operazioni di messa in servizio e manutenzione è 
disponibile un adattatore Bluetooth® che permette la comunicazione con i dispositivi connessi (smartphone, 
laptop, ecc.) su cui è stata precedentemente installata l’applicazione Living Space Sensor EcoStruxure 
Building Operation tramite USB o connessione Bluetooth.  
Associati alla soluzione Connected Room Solution i sensori SpaceLogic permettono di controllare 
l’illuminazione, gli oscuranti e le scene ambiente.

I sensori SpaceLogic Living Space sono modulari e devono essere ordinati in due parti: base e frontalino.  
Le quattro basi dei sensori SpaceLogic possono essere associate ad uno qualunque dei frontalini 
SpaceLogic. Le basi modulari per la misura di CO2, umidità relativa e temperatura, rappresentano una 
soluzione efficiente ed economica per il controllo del comfort e della qualità dell’aria degli spazi abitati.  
I frontalini sono disponibili con touchscreen a colori retroilluminato da 2.4” (61 mm) e in versione a tre pulsanti 
senza display per il comando di override e la regolazione dei valori di setpoint. Sono disponibili anche 
frontalini ciechi privi di interfaccia utente. Tutte le versioni modulari sono disponibili con o senza sensori di 
occupazione a infrarosso passivo.

Sono disponibili due modelli combinati completi (sensore + frontalino):

• Solo temperatura con display LCD. Versione comunicante con frontalino a tre pulsanti. Si tratta di un sensore 
di temperatura economico con display di base.

• Sensore di temperatura a due fili, solo resistivo, non comunicante e a basso costo. Utilizza una porta I/O sul 
controllore.

I modelli combinati vengono forniti completi di base e frontalino e sono disponibili nelle versioni Optimum 
con finitura nei colori bianco o nero e Medium con finitura bianco opaco. I modelli combinati hanno lo stesso 
fattore di forma (dimensioni, forma e specifiche fisiche) delle basi e dei frontalini modulari. (Le unità combinate 
non possono essere associate ad altri frontalini). I sensori SpaceLogic misurano i livelli di CO2 (se previsto), 
RH (se previsto) e la temperatura dell’aria negli ambienti interni. Il sensore di CO2 garantisce il funzionamento 
conforme alle specifiche di accuratezza per un periodo di due anni e può essere regolato sul posto.

Per maggiori dettagli sui prodotti e sui codici EcoXpert Exchange consultare:  
https://ecobuilding.schneider-electric.com/field-devices/sensors

Connected Room Solution

https://ecobuilding.schneider-electric.com/field-devices/sensors
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Applicazione mobile EcoStruxure Building Commission
L’applicazione mobile EcoStruxure Building Commission è progettata per migliorare i tempi di messa in 
servizio e la flessibilità di esecuzione dei progetti e per eliminare le dipendenze dall’infrastruttura di rete. 

Questa applicazione permette agli utenti di configurare le impostazioni dei dispositivi connessi (incluse le 
impostazioni di rete), di accedere e operare sui dispositivi I/O periferici e sui controller della gamma RP (oltre 
che della gamma MP) direttamente tramite i loro dispositivi mobili. È la soluzione ideale per tutti i tipi e livelli 
di abilità degli operatori, compresi coloro che potrebbero avere un’esperienza limitata con il sistema Building 
Operation. Il tool di messa in servizio e configurazione di Connected Room Solution è scaricabile da iOS, 
Google Play e Windows 10.

Applicazione mobile EcoStruxure Engage
L’applicazione mobile Engage garantisce flessibilità e praticità agli occupanti degli edifici moderni, 
permettendo loro di controllare la temperatura della stanza, la velocità delle ventole, le luci e gli oscuranti/
persiane direttamente da uno smartphone. Un utente può gestire queste impostazioni quando l’applicazione 
è connessa al controllore RP-C. L‘applicazione mobile Engage è gratuita e disponibile per il download da 
Google Play e Apple App Store.

Termostati Serie TC900 per Fan Coil
Le soluzioni EcoStruxure Connected Room per gli hotel forniscono un’interfaccia intuitiva installabile 
nelle camere per consentire agli ospiti di controllare comodamente temperatura, illuminazione, serratura. 
Integrabile con altri dispositivi IoT permette di creare ambienti completamente connessi e personalizzati 
per un’esperienza in-room all’avanguardia ottimizzando il comfort degli ospiti e l’efficienza operativa ed 
energetica. 

I termostati Serie TC900 per Fan Coil sono studiati in modo specifico e ottimizzati per applicazioni alberghiere. 
Integrano un controllo a microprocessore e ampi display LCD retroilluminati che visualizzano lo stato di 
funzionamento (raffreddamento, riscaldamento e ventilazione), velocità delle ventole, temperatura ambiente e 
setpoint. 
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Controllore SpaceLogic - Moduli di espansione RP-C per luci e oscuranti

Moduli di espansione wireless  
Il controllore RP-C consente di collegare il modulo di espansione in modalità wireless utilizzando Zigbee.  
Questi moduli consentono il controllo dell’illuminazione in modalità wireless per le applicazioni esistenti.

Prodotto RP-C-EXT-ZB-0-10V RP-C-EXT-ZB-DALI

Codice SXWREZB010110001 SXWREZBDALI110001

Comunicazione

Interfaccia di comunicazione Adattatore Zigbee Adattatore Zigbee

Caratteristiche fisiche

Dimensioni 155 W x 44 H x 30 D mm (6.1 W x 1.7 H x 1.2 D in.) 155 W x 44 H x 30 D mm (6.1 W x 1.7 H x 1.2 D in.)

Peso 0, 126 kg 0,126 kg

Alimentazione

Tensione nominale da 220 a 240 VAC da 220 a 240 VAC

Consumo <1W <1W

Caratteristiche ambientali

Temperatura d’impiego da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F) da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)

Umidità 85 % RH 85 % RH

Materiale

Plastica antifiamma UL94 V-0 UL94 V-0

Grado IP IP 20 IP 20

Connettori No No

Ingressi

Ingressi digitali No No

Uscite

Tipo di uscita 0-10V DALI

Numero di uscite 1 1

Distribuzione 
alimentazione Sì Sì

Certificazioni

FCC No No

UL No No

C UL No No

CE Sì Sì

RAEE WEEE- Direttiva 
dell’UE Sì Sì

RoHS Sì Sì

Australia (RCM) No No
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Controllore SpaceLogic - Moduli di espansione RP-C per luci e oscuranti
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RP-C Controller Light Module - 0-10V

RP-C Controller High Tensione 
SMI Blind Module

Moduli di espansione con cavo  
Il modulo di espansione con cavo integra un Room bus fisico per il collegamento dei moduli di espansione  
Serie RP e dei sensori al controllore RP-C per il controllo dell’illuminazione, degli oscuranti, del rilevamento 
presenza e dell’intensità delle luci.

Prodotto RP-C-EXT-DALI-M-PD RP-C-EXT-0-10V-4-PD RP-C-EXT-BL-4-HV-PD RP-C-EXT-BL-2-LV-PD

Codice SXWREDAMPD10001 SXWRE0104PD10001 SXWREB4HVPD10001 SXWREB2LVPD10001

Comunicazione

Interfaccia di 
comunicazione

Room bus fisico Room bus fisico Room bus fisico Room bus fisico

Caratteristiche fisiche

Dimensioni
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 

W x 4.3 H x 2.5 D in.)
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 

W x 4.3 H x 2.5 D in.)
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 

W x 4.3 H x 2.5 D in.)
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 

W x 4.3 H x 2.5 D in.)

Peso 0.433 kg (0.955 lb) 0.418 kg (0.922 lb) 0.437kg (0.963 lb) 0.399 kg (0.880 lb)

Alimentazione

Tensione 
nominale

230VAC 230VAC 230VAC 230VAC

Consumo 0.3W 0.3W 0.3W 0.3W

Caratteristiche ambientali

Temperatura 
d’impiego

da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)

Umidità da 20 a 90 % RH da 20 a 90 % RH da 20 a 90 % RH da 20 a 90 % RH

Materiale

Plastica 
antifiamma

UL94 V-0 UL94 V-0 UL94 V-0 UL94 V-0

Grado IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Connettori Sì Sì Sì Sì

Ingressi

Ingressi 
digitali 4 4 4 4

Uscite

Tipo di uscita DALI 0-10V 230V 24V

Numero di 
uscite 4 4 4 2

Distribuzione 
alimentazione Sì Sì Sì Sì

Certificazioni

FCC Sì Sì Sì Sì

UL No No No No

C UL No No No No

CE Sì Sì Sì Sì

RAEE WEEE- 
Direttiva 
dell’UE

Sì Sì Sì Sì

RoHS Sì Sì Sì Sì

Australia (RCM) Sì Sì Sì Sì
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Controllore RP-C 
Modulo relè

Controllore SpaceLogic - RP-C per luci e oscuranti

Prodotto RP-C-EXT-MS-BLE RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD RP-C-EXT-REL-4 CRS-HH-REL-10

Codice SXWREMSBLE10001 SXWRESMI4HVPD10001 SXWRESMI2LVPD10001 SXWREREL410001 SXWHHREL10001

Comunicazione

Interfaccia  
di comunicazione

Room bus fisico Room bus fisico Room bus fisico Room bus fisico Room bus fisico

Caratteristiche fisiche

Dimensioni
97.5 mm (3.84 in.) 

diametro totale
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 

W x 4.3 H x 2.5 D in.)
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 

W x 4.3 H x 2.5 D in.)
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 

W x 4.3 H x 2.5 D in.)
198 W x 110H x 64 D mm 
(7.8 W x 4.3 H x 2.5 D in.)

Peso 0.083 kg (0.183 lb) 0.405 kg (0.893 lb) 0.439 kg (0.968 lb) 0.378 kg (0.833 lb) 0.476 kg (1.050 lb)

Alimentazione

Tensione 
nominale

24 V CC 230VAC 230VAC da 100 a 277 VAC 24 V CC

Consumo 0.3W 0.3W 0.3W 0.3W 0.3W

Caratteristiche ambientali

Temperatura 
d’impiego

da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F) da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) da 0 a 50 ˚C (da 32 a 122 ˚F)

Umidità da 20 a 90 % RH da 20 a 90 % RH da 20 a 90 % RH da 20 a 90 % RH da 20 a 90 % RH

Materiale

Plastica 
antifiamma

UL94 V-0 UL94 V-0 UL94 V-0 UL94 V-0 UL94 V-0

Grado IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Connettori No Sì Sì Sì

Morsettiere a vite 10 x 2 pin  
e 2 x 9 pin rispettivamente 

per uscite a relè e ingressi 
digitali

Ingressi

Ingressi digitali no 4 4 4 12

Uscite

Tipo di uscita no 230V SMI 24V SMI Relays Relays

Numero di uscite 0 4 2 4 10

Distribuzione 
alimentazione no Sì Sì Sì No

Certificazioni

FCC Sì Sì Sì Sì Sì

UL Sì No No Sì Sì

C UL Sì No No Sì Sì

CE Sì Sì Sì Sì Sì

RAEE WEEE- 
Direttiva dell’UE Sì Sì Sì Sì Sì

RoHS Sì Sì Sì Sì Sì

Australia (RCM) Sì Sì Sì Sì Sì
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Connected Room Solution

Controllore SpaceLogic - RP-C per luci e oscuranti

Prodotto RP-C-EXT-0-10V-4 RP-C-EXT-DALI-1 RP-C-EXT-KNX RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1 RP-C-RC-BLE

Codice SXWRE010410001 SXWREDALI110001 SXWREKNX10001 SXWRE010DIM10001 SXWRERCBLE10001

Comunicazione

Interfaccia di 
comunicazione

Room bus fisico Room bus fisico Modbus Modulo estensione 0-10V Bluetooth

Caratteristiche 
fisiche

Dimensioni
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 

W x 4.3 H x 2.5 D in.)
198 W x 110 H x 64 D mm (7.8 

W x 4.3 H x 2.5 D in.)
18 W x 90 H x 60 D mm (0.7 W 

x 3.5 H x 2.4 D in.)
17.5W x35 mm montaggio su 
guida DIN (0.7Wx 1.37 inch) 

57 W x 143 H x 18 D mm (2.24 
W x 5.63 H x 0.71 D in.)

Peso 0.438 kg (0.965 lb) 0.352 kg (0.776 lb) 50 g (1.76 oz) 0.105 kg (0.231 lb)

Alimentazione

Tensione 
nominale

da 100 a 277 VAC da 100 a 277 VAC 24V CC 230VAC 3.0 V CC

Consumo 0.3W 0.3W <0.24W 0.5W n/a

Caratteristiche 
ambientali
Temperatura 
d’impiego

da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
da -5 °C a +45 °C (da 23 °F  

a +113 °F)
da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F) da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)

Umidità da 20 a 90 % RH da 20 a 90 % RH da 5 a 93 % RH n/a da 20 a 90 % RH

Materiale

Plastica 
antifiamma

UL94 V-0 UL94 V-0 UL94 V-0 n/a n/a

Grado IP IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 30

Connettori Sì Sì No No No

Ingressi

Ingressi digitali 4 4 No No No

Uscite

Tipo di uscita 0-10V DALI KNX 230V n/a

Numero di uscite 4 4 1 1 0

Distribuzione 
alimentazione no no no Sì No

Certificazioni

FCC Sì Sì no no Sì

UL Sì Sì no no no

C UL Sì Sì no no no

CE Sì Sì Sì Sì Sì

RAEE WEEE- 
Direttiva dell’UE Sì Sì Sì Sì Sì

RoHS Sì Sì Sì Sì Sì

Australia (RCM) Sì Sì No No Sì

Codice Codice Wieland Nome prodotto Connettori per packet

SXWRPCCONWDI 91.921.2353.0 Connettore con contatto digitale 100

SXWRPCCONWWLIGHT2 91.922.3353.0 Connettore uscita luce per moduli 0-10V senza distribuzione alimentazione 100

SXWRPCCONWWLIGHT 91.922.3453.0 Connettore uscita luce per moduli DALI senza distribuzione alimentazione 100

SXWRPCCONWWPOW 91.931.4053.1 Connettore ingresso alimentazione 100

SXWRPCCONWWREL 91.932.4053.1 Connettore uscita a relè 100

SXWRPCCONWBLHV 91.942.4053.1 Connettore uscita oscuranti Alta Tensione 50

SXWRPCCONWBLSMI 91.952.4053.1 Connettore uscita oscuranti SMI Alta Tensione 50

SXWRPCCONWBLLV 91.952.4353.0 Connettore uscita oscuranti Bassa Tensione 50

SXWRPCCONWWLIGHTPD 91.952.4453.0 Connettore uscita per moduli luce con distribuzione alimentazione 50

Accessori di collegamento per moduli di espansione controllore RP-C  
I connettori esterni sotto riportati necessari per il collegamento dei moduli di espansione sono ordinabili in confezioni da 50 o 100 pezzi.
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Controllore IP SpaceLogic 
Serie MP

I controller e gli accessori per campi IP di prossima generazione estendono 
la portata della piattaforma di innovazione aperta di EcoStruxure Building 
con scalabilità e topologie flessibili che consentono la trasmissione dei dati 
da apparecchiature collegate e migliorano la capacità di diagnosticare  
e risolvere i problemi più rapidamente.
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Controllore IP SpaceLogic

Controllore IP SpaceLogic – Serie MP

Controllore IP SpaceLogic  – 
MP-C 

I controllori IP SpaceLogic MP-C e MP-V sono conformi al profilo BACnet® Advanced Application Controller (B-AAC), protocollo 
versione 12, di BACnet Testing Laboratories (BTL®). 

Nota: morsetti a vite 
preinstallati.  
Ricambi disponibili.    
Vedere la sezione 
Accessori a pagina S6.

 MP-C-15A MP-C-18A MP-C-18B MP-C-24A MP-C-36A

Codice SXWMPC15A10001 SXWMPC18A10001 SXWMPC18B10001 SXWMPC24A10001 SXWMPC36A10001

Altri modelli MP-C-15A-SMK         MP-C-18A-SMK MP-C-18B-SMK MP-C-24A-SMK MP-C-36A-SMK
Codice  
(Controllo dei fumi UL-864) SXWMPC15A1S001 SXWMPC18A1S001 SXWMPC18B1S001 SXWMPC24A1S001 SXWMPC36A1S001

Comunicazioni
Interfaccia di 
comunicazione

BACnet/IP, BTL 
B-AAC 

BACnet/IP, BTL 
B-AAC

BACnet/IP, BTL 
B-AAC

BACnet/IP, BTL 
B-AAC

BACnet/IP, BTL 
B-AAC

Software

Programmabilità Blocchi funzione e 
script

Blocchi funzione e 
script

Blocchi funzione e 
script

Blocchi funzione e 
script

Blocchi funzione e 
script

Caratteristiche fisiche

Dimensioni 153 x 110 x 64 mm 
(L x A x P)

153 x 110 x 64 mm 
(L x A x P)

153 x 110 x 64 mm 
(L x A x P)

234 x 110 x 64 mm 
(L x A x P)

234 x 110 x 64 mm 
(L x A x P)

Peso (inclusi morsetti) 0,358 kg 0,371 kg 0,361 kg 0,495 kg 0,547 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V CA/CC 24 V CA/CC 24 V CA/CC 24 V CA/CC 24 V CA/CC
Consumo 12 W 12 W 12 W 15 W 18 W
Caratteristiche ambientali

Gamma di funzionamento 6

0 ... 50 °C   0-95% 
RU (senza condensa) 
-40 ... 60 °C per unità 
da tetto 

0 ... 50 °C   0-95% 
RU (senza condensa) 
-40 ... 60 °C per unità 
da tetto 

0 ... 50 °C   0-95% 
RU (senza condensa) 
-40 ... 60 °C per unità 
da tetto 

0 ... 50 °C   0-95% 
RU (senza condensa) 
-40 ... 60 °C per unità 
da tetto 

0 ... 50 °C   0-95% 
RU (senza condensa) 
-40 ... 60 °C per unità 
da tetto 

Elementi CPU

CPU ARM Cortex-A7 
dual-core

ARM Cortex-A7 
dual-core

ARM Cortex-A7 
dual-core

ARM Cortex-A7 
dual-core

ARM Cortex-A7 
dual-core

Memoria 128 MB (DDR3 
SDRAM)

128 MB (DDR3 
SDRAM)

128 MB (DDR3 
SDRAM)

128 MB (DDR3 
SDRAM)

128 MB (DDR3 
SDRAM)

Batteria No No No No No
Orologio in tempo reale Sì - almeno 7 giorni Sì - almeno 7 giorni Sì - almeno 7 giorni Sì - almeno 7 giorni Sì - almeno 7 giorni
Caratteristiche esterne

Classe di protezione 
involucro

ABS/PC ecologico, 
UL94 5V, IP 20 
(protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, 
UL94 5V, IP 20 
(protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, 
UL94 5V, IP 20 
(protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, 
UL94 5V, IP 20 
(protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, 
UL94 5V, IP 20 
(protezione <12,5 mm)

Selettori HOA (DO/AO) Opzione (v. Accessori) Opzione (v. Accessori) Opzione (v. Accessori) Opzione (v. Accessori) Opzione (v. Accessori)
Override manuale  
delle uscite Sì Sì Sì Sì Sì

LED di stato digitale Sì Sì Sì Sì Sì

Sensori intelligenti Sensori ambientali 
SpaceLogic Living

Sensori ambientali 
SpaceLogic Living

Sensori ambientali 
SpaceLogic Living

Sensori ambientali 
SpaceLogic Living

Sensori ambientali 
SpaceLogic Living

Bus per sensori Sì Sì Sì Sì Sì
Terminali

Terminali I/O Terminale a due 
elementi

Terminale a due 
elementi

Terminale a due 
elementi

Terminale a due 
elementi

Terminale a due 
elementi

Involucro esterno/montaggio

Montaggio Montaggio su guida 
DIN o a parete

Montaggio su guida 
DIN o a parete

Montaggio su guida 
DIN o a parete

Montaggio su guida 
DIN o a parete

Montaggio su guida 
DIN o a parete

Certificazioni

BTL Sì Sì Sì Sì Sì

FCC 47 CFR § 15, Classe 
B (emissioni)

47 CFR § 15, Classe 
B (emissioni)

47 CFR § 15, Classe 
B (emissioni)

47 CFR § 15, Classe 
B (emissioni)

47 CFR § 15, Classe 
B (emissioni)

REACH Sì Sì Sì Sì Sì
Innovazione, scienza 
e sviluppo economico 
Canada (ISED)

Classe B (emissioni) Classe B (emissioni) Classe B (emissioni) Classe B (emissioni) Classe B (emissioni)

UL

UL-916 
(Apparecchiature 
per la gestione 
dell’energia)

UL-916 
(Apparecchiature 
per la gestione 
dell’energia)

UL-916 
(Apparecchiature 
per la gestione 
dell’energia)

UL-916 
(Apparecchiature 
per la gestione 
dell’energia)

UL-916 
(Apparecchiature 
per la gestione 
dell’energia)

C-UL US Sì Sì Sì Sì Sì
CE - EU Sì Sì Sì Sì Sì
WEEE - Direttiva 
dell’Unione Europea Sì Sì Sì Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì Sì Sì Sì
Australia (RCM) Sì Sì Sì Sì Sì
Brevetto USA

La serie MP, prima nell’offerta di controllori IP SpaceLogic, è concepita per VAV, ventilconvettori, pompe di calore, roof  top e unità 
di trattamento dell’aria. Le topologie scalabili e flessibili che contraddistinguono questa serie consentono la trasmissione dei dati 
dalle apparecchiature collegate, con la conseguente possibilità di diagnosticare e risolvere i problemi più rapidamente con la app 
eCommission SpaceLogic IP Controller, sono più semplici anche le attività di messa in servizio tramite dispositivi mobili.
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Controllore IP SpaceLogic MP-V 

Controllore IP SpaceLogic

 MP-V-7A MP-V-9A

Codice SXWMPV7AX10001 SXWMPV9AX10001
Altri modelli MP-V-7A-SMK MP-V-9A-SMK

Codice  
(Controllo dei fumi UL-864) SXWMPV7AX1S001 SXWMPV9AX1S001

Comunicazioni

Interfaccia di 
comunicazione  BACnet/IP, BTL B-AAC BACnet/IP, BTL B-AAC

Software

Programmabilità Blocchi funzione e script Blocchi funzione e script

Caratteristiche fisiche

Dimensioni 161 x 198 x 63 mm (L x A x P) 161 x 198 x 63 mm (L x A x P)

Peso (piastra di base 
inclusa) 1,13 kg 1,3 kg

Alimentazione

Alimentazione 24 VAC 24 VAC

Consumo 21 VA 22 VA

Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo 0 ... 50 °C 
0-95% UR (senza condensa)   

0 ... 50 °C 
0-95% UR (senza condensa)   

Elementi CPU

CPU ARM Cortex-A7 dual-core ARM Cortex-A7 dual-core

Memoria 128 MB (DDR3 SDRAM) 128 MB (DDR3 SDRAM)

Batteria No No

Orologio in tempo reale Sì - almeno 7 giorni Sì - almeno 7 giorni

Caratteristiche esterne

Classe di protezione 
involucro

ABS/PC ecocompatibile, UL94 V-0, IP 20 
(protezione <12,5 mm), Classificato per plenum 

ABS/PC ecocompatibile, UL94 V-0, IP 20 
(protezione <12,5 mm), Classificato per plenum 

Selettori HOA (DO/AO) N/A N/A

Override manuale  
delle uscite Sì Sì

LED di stato digitale Sì Sì

Bus per sensori Sì Sì

Terminali

I/O di espansione No No

Involucro esterno/montaggio

Montaggio wall mount wall mount

Certificazioni

BTL Sì Sì

FCC 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni)

REACH Sì Sì

Innovazione, scienza 
e sviluppo economico 
Canada (ISED)

Classe B (emissioni) Classe B (emissioni)

UL UL-916 (Apparecchiature per la gestione dell’energia) UL-916 (Apparecchiature per la gestione dell’energia)

UL-864 Sì Sì

C-UL US Sì Sì

CE - EU Sì Sì

WEEE - Direttiva 
dell’Unione Europea Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì

Australia (RCM) Sì Sì

Brevetto USA

Nota: morsetti a vite 
preinstallati.  
Ricambi disponibili.    
Vedere la sezione 
Accessori a pagina S6.

I controllori IP SpaceLogic MP-C e MP-V sono conformi al profilo BACnet® Advanced Application Controller (B-AAC), protocollo 
versione 12, di BACnet Testing Laboratories (BTL®). 

Controllore IP SpaceLogic 
– MP-V 
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Controllori IP SpaceLogic P MP-C – Ingressi e uscite

Controllore IP SpaceLogic

Famiglia di moduli Automation Server

 MP-C-15A MP-C-18A MP-C-18B MP-C-24A MP-C-36A

Codice SXWMPC15A10001 SXWMPC18A10001 SXWMPC18B10001 SXWMPC24A10001 SXWMPC36A10001
Altri modelli MP-C-15A-SMK         MP-C-18A-SMK MP-C-18B-SMK MP-C-24A-SMK MP-C-36A-SMK
Codice  
(Controllo dei fumi UL-864) SXWMPC15A1S001 SXWMPC18A1S001 SXWMPC18B1S001 SXWMPC24A1S001 SXWMPC36A1S001

Ingressi/uscite universali 8-Ub 10-Ub 10-Ub 16-Ub, 4Uc 20-Ub, 8Uc
Ingresso digitale Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso digitale Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso supervisionato Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso in tensione - (0-10V) Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso resistivo Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso termistore - 10k Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso termistore - 1,8k Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso termistore - 1k Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso termistore - 20k Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso termistore - 2,2k Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso termistore RTD - Pt100
Ingresso termistore RTD - Pt1000 Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso termistore RTD - Ni1000 Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Ingresso termistore RTD - LG-Ni1000 Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Uscita di tensione (0-10V) Ub Ub Ub Ub/Uc Ub/Uc
Uscita in corrente (0-20mA) Uc Uc
Uscite digitali 7 8 8 4 8
Relè modulo A, SPST 3 4 8
Relè modulo C, SPDT
Triac 6 4 8
Relè ad alta potenza modulo A, 
SPST

1 1

Legenda: Ub – Universale tipo B, Uc – Universale tipo C

 MP-V-7A MP-V-9A
Codice SXWMPV7AX10001 SXWMPV9AX10001

Altri modelli MP-V-7A-SMK MP-V-9A-SMK
Codice  
(Controllo dei fumi UL-864) SXWMPV7AX1S001 SXWMPV9AX1S001

Ingressi universali 3 4
Ingresso digitale Sì Sì
Contatore digitale Sì Sì
Ingresso supervisionato Sì Sì
Ingresso in tensione - (0-10V) Sì Sì
Ingresso resistivo Sì Sì
Ingresso termistore - 10k Sì Sì
Ingresso termistore - 1,8k Sì Sì
Ingresso termistore - 1k Sì Sì
Ingresso termistore - 20k Sì Sì
Ingresso termistore - 2,2k Sì Sì
Ingresso termistore RTD - Pt100
Ingresso termistore RTD - Pt1000 Sì Sì
Ingresso termistore RTD - Ni1000 Sì Sì
Ingresso termistore RTD - LG-Ni1000 Sì Sì
Uscita di tensione (0-10V) Sì Sì
Uscita in corrente (0-20mA)
Feedback di posizione serrande Sì Sì
Sensore di pressione/velocità Sì Sì
Uscita digitale 3 3
Relè NA/NC, SPDT

Triac Sì Sì

Relè NA ad alta potenza, SPST

Uscita analogica 1 2
Uscita di tensione (0-10 V CC) Sì Sì
Uscita in corrente (0-20 mA) Sì Sì
Uscite serranda
Forma K, tensione Triac Sì Sì

Controllori IP SpaceLogic MP-V – Ingressi e uscite
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Controllore IP SpaceLogic

Contollore IP SpaceLogic – Serie IP-IO

Controller IP SpaceLogic - La serie IP-IO è in attesa di certificazione del profilo BACnet Application Specific Controller (B-ASC) 
alla revisione del protocollo 14 da parte dei laboratori di test BACnet (BTL®).

Nota: morsetti a vite 
preinstallati.  
Ricambi disponibili.    
Vedere la sezione 
Accessori a pagina S6.

 IP-IO-DI10 IP-IO-UIO10 IP-IO-UIO5DOFA4

Codice SXWIPIOAA10001 SXWIPIOBA10001 SXWIPIOCA10001
Altri modelli IP-IO-DI10-SMK IP-IO-UIO10-SMK IP-IO-UIO5DOFA4-SMK
Codice  
(Controllo dei fumi UL-864) SXWIPIOAA1S001 SXWIPIOBA1S001 SXWIPIOCA1S001

Comunicazioni
Interfaccia di comunicazione BACnet/IP, BTL B-AAC BACnet/IP, BTL B-AAC BACnet/IP, BTL B-AAC
Caratteristiche fisiche
Dimensioni 153 x 110 x 64 mm (L x A x P) 153 x 110 x 64 mm (L x A x P) 153 x 110 x 64 mm (L x A x P)
Peso (inclusi morsetti) 0,358 kg 0,358 kg 0,358 kg
Alimentazione
Alimentazione 24 V CA/CC 24 V CA/CC 24 V CA/CC
Consumo 9 VA 9 VA 9 VA
Caratteristiche ambientali

Intervallo operativo 6
0°C … 50°C  
0-95% RH (senza condensa) 
-40°C … 60°C  per unità da tetto 

0°C … 50°C  
0-95% RH (senza condensa) 
-40°C … 60°C  per unità da tetto 

0°C … 50°C  
0-95% RH (senza condensa) 
-40°C … 60°C  per unità da tetto 

Elementi CPU
CPU ARM Cortex-A7 dual-core ARM Cortex-A7 dual-core ARM Cortex-A7 dual-core
Memoria 128 MB (DDR3 SDRAM) 128 MB (DDR3 SDRAM) 128 MB (DDR3 SDRAM)
Batteria No No No
Orologio in tempo reale Sì - almeno 7 giorni Sì - almeno 7 giorni Sì - almeno 7 giorni
Caratteristiche esterne
Classe di protezione 
involucro

ABS/PC ecologico, UL94 5V,  
IP 20 (protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, UL94 5V,  
IP 20 (protezione <12,5 mm)

ABS/PC ecologico, UL94 5V,  
IP 20 (protezione <12,5 mm)

Selettori HOA (DO/AO) Opzione (v. Accessori) Opzione (v. Accessori) Opzione (v. Accessori)
Override manuale  
delle uscite N/A Sì Sì

LED di stato digitale Sì Sì Sì
Sensori intelligenti No No No
Bus per sensori No No No
Terminali
Terminali I/O Terminale a due elementi Terminale a due elementi Terminale a due elementi

Involucro esterno/montaggio

Montaggio Montaggio su guida DIN o a parete Montaggio su guida DIN o a parete Montaggio su guida DIN o a parete

Certificazioni

BTL Sì Sì Sì
FCC 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni) 47 CFR § 15, Classe B (emissioni)
REACH Sì Sì Sì
Innovazione, scienza 
e sviluppo economico 
Canada (ISED)

Classe B (emissioni) Classe B (emissioni) Classe B (emissioni)

UL UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

UL-916 (Apparecchiature per la 
gestione dell’energia)

C-UL US Sì Sì Sì
CE - EU Sì Sì Sì
WEEE - Direttiva 
dell’Unione Europea Sì Sì Sì

Direttiva RoHS Sì Sì Sì
Australia (RCM) Sì Sì Sì
Brevetto USA

Come risorsa IO a livello di rete, la serie IP-IO è in grado di condividere le proprie risorse IO locali attraverso uno o più controllori  
IP SpaceLogic o EcoStruxure Building Edge Servers su rete BACnet.

Controllore IP SpaceLogic 
– IP-IO 
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SpaceLogic IP Controllers IP-IO – Ingressi e uscite

Controllore IP SpaceLogic

 IP-IO-DI10 IP-IO-UIO10 IP-IO-UIO5DOFA4

Codice SXWIPIOAA10001 SXWIPIOBA10001 SXWIPIOCA10001
Altri modelli IP-IO-DI10-SMK IP-IO-UIO10-SMK IP-IO-UIO5DOFA4-SMK
Codice  
(Controllo dei fumi UL-864) SXWIPIOAA1S001 SXWIPIOBA1S001 SXWIPIOCA1S001

Ingressi digitali 10
Ingressi/uscite universali 10-Ub 5-Ub
Ingresso digitale Ub Ub
Ingresso digitale Ub Ub
Ingresso supervisionato Ub Ub
Ingresso in tensione - 0-10V Ub Ub
Ingresso resistivo Ub Ub
Ingresso termistore - 10k Ub Ub
Ingresso termistore - 1,8k Ub Ub
Ingresso termistore - 1k Ub Ub
Ingresso termistore - 20k Ub Ub
Ingresso termistore - 2,2k Ub Ub
Ingresso termistore RTD - Pt100
Ingresso termistore RTD - Pt1000 Ub Ub
Ingresso termistore RTD - Ni1000
Ingresso termistore RTD - LG Ni1000 Ub Ub
Uscita di tensione 0-10V Ub Ub
Uscita in corrente 0-20mA
Uscite digitali 4
Relè modulo A, SPST 3
Relè modulo C, SPDT

Triac
Relè ad alta potenza modulo A, 
SPST

1

Legenda: Ub – Universale tipo B, Uc – Universale tipo C

 
 

Codice Nome prodotto Descrizione

SXWMPCDSP10001 MP-C DISPLAY Modulo con display per override MP-C  

SXWDINEND10001 DIN-RAIL-CLIP  Clip terminale per guida DIN, conf. da 25 pezzi 

SXWMPVCON10001 MP-V Connector Kit Morsetti a vite di ricambio per tutti i modelli MP-V

SXWMPCCON10001 MP-C Connector Kit Morsetti a vite di ricambio per tutti i modelli MP-C 

SXWBTAECXX10001 eCommission  
Bluetooth Adapter

Per i controllori IP SpaceLogic sono disponibili i seguenti accessori.

Controllori IP SpaceLogic – Accessori

Controllore IP SpaceLogic

*Il display touch consente di accedere alle seguenti impostazioni: modalità HV CA (raffrescamento/riscaldamento/auto), regolazione setpoint, override e ventilatore (On/Off/auto) 

SXWMPCCON10001

SXWMPVCON10001DIN-RAIL-CLIP

MP-C DISPLAY
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Scopri tutti gli asset e gli strumenti di transizione su The Exchange: 
https://www.se.com/it/it/product-range/62111-ecostruxure-building-operation/

Le tecnologie di automazione degli edifici stanno cambiando rapidamente.  
I nuovi sistemi di gestione degli edifici contribuiscono alla soddisfazione  
e alla produttività degli occupanti, sono più sicuri e offrono prestazioni migliori!

Prepara al futuro gli edifici dei tuoi clienti. Con gli strumenti e i servizi di transizione 
di EcoStruxure Building, puoi minimizzare rischi, tempi di inattività e costi legati 
all’ammodernamento di un BMS e sfruttare tutti i vantaggi delle nuove funzioni disponibili.

Vantaggi per i clienti:

• Aggiornamento e predisposizione di un sistema IoT 
salvaguardando gli investimenti effettuati in precedenza

• Tutti i vantaggi di un sistema di gestione edifici 
preminentemente a marchio Schneider Electric, tra cui nuova 
esperienza utente, nuove tecnologie e nuove funzioni

Vantaggi per i system integrator:

• Rafforzamento delle relazioni con i clienti con la proposta 
di soluzioni e strumenti di conversione all’avanguardia che 
facilitano le iniziative di transizione 

• Risparmio di tempo e manodopera grazie al riutilizzo 
dei componenti (controllori, sensori, cablaggio) e della 
configurazione esistente del sistema 

Altri vantaggi:

• Possibilità di scegliere tra diversi percorsi di ammodernamento 
in base a esigenze, programmi e budget differenti

• Accesso alle offerte “connesse” e ai servizi di manutenzione 
predittiva e preventiva su cloud

TAC I/A Series™ – transitioniaseries

TAC I/NET™ –  transitioninet

TAC Vista™ – transitionvista

Andover Continuum™ – transitioncontinuum

NETWORK 8000™ –  transitionnw8000

Gli strumenti disponibili permettono  
la transizione da qualunque altro sistema  
di gestione edifici: 

Utilizza queste parole chiave per trovare tutti gli asset 
su The Exchange.

Aggiorna il tuo BMS con EcoStruxure Building

https://www.se.com/it/it/product-range/62111-ecostruxure-building-operation/
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Ulteriori informazioni su EcoStruxure Building Advisor sono disponibili su The Exchange:
ecostruxure-building-advisor/#overview-39297330/https://www.se.com/it/it/product-range

Plus Prime Ultra Managed 
Services

M
onitoring

Monitoraggio Allarmi   
Monitoraggio Aria condizionata   
Backup sul Cloud   

M
aintenance

Manutenzione Preventiva  
Risoluzione problemi da remoto   
Manutenzione Condition-Based 

R
eports &

 
C

onsultation

Report Allarmi e Site Work   
Report Site Health (stato di salute sito)   
Report Site Health con Misurazione ROI  

Ottimizzazione delle performance per tutta la vita utile 
dell’edificio.
I facility manager devono affrontare sfide complesse:
Budget sempre più ristretti, invecchiamento delle infrastrutture e aumento dei 
costi dell’energia impongono un approccio differente alle attività di gestione 
e manutenzione degli edifici. La nostra offerta completa di servizi - basata 
su una perfetta sinergia tra persone, tecnologia e collaborazione - può 
contribuire a ridurre i costi operativi, migliorare il comfort degli occupanti e 
aumentare il valore degli asset.  

Vantaggi:
• Supporto e risoluzione dei problemi da parte di tecnici di assistenza ed 

esperti nella gestione dei dati, sul posto o in remoto 

• Processo automatizzato di rilevamento dei guasti e diagnostica, per rendere 
più veloce la risoluzione. Identificazione delle opportunità di risparmio e di 
ottimizzazione di comfort e benessere con report di spesa

• Associazione di costi ad ogni risultato diagnostico, evidenziando l’impatto economico 
che potrebbe avere il problema rilevato nel corso del tempo

• Report personalizzati con analisi dettagliata dei sistemi di edificio e consulenza sulle 
soluzioni da parte di esperti

EcoStruxure Building Advisor

https://www.se.com/it/it/product-range/39297330-ecostruxure-building-advisor/#overview
https://www.se.com/it/it/product-range/39297330-ecostruxure-building-advisor/#overview
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Per il materiale di promozione per la vendita e la documentazione tecnica e di marketing  
sui dispositivi connessi, accedi a The Exchange:  
https://www.se.com/it/it/product-category/88877-valvole-e-attuatori/?filter=business-2-automazione-
e-controllo-edifici

I prodotti connessi sono parte integrante della piattaforma EcoStruxure 
Building di Schneider Electric. Valvole, attuatori, sensori e tutta una serie  
di altri elementi contribuiscono ad assicurare livelli ottimali di prestazioni  
e comfort.

Valvole, attuatori e sensori sono in grado di interpretare i dati critici e rispondere in tempo 
reale alle variazioni nell’ambiente fisico.

Se l’efficienza di funzionamento dei prodotti connessi non è ottimale, non lo sarà neanche il 
BMS nel suo complesso.

Quanto è potente il tuo sistema?

Componenti intelligenti integrati nel BMS

Scopri i nostri prodotti connessi e abilitati BIM:  
https://www.se.com/it/it/work/support/building-information-modelling/

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il catalogo Valvole e attuatori HV CA  
(codice LEES CAT 311 HI), il catalogo Sensori HV CA (codice LEES CAT 315 MI). 

https://www.se.com/it/it/product-category/88877-valvole-e-attuatori/?filter=business-2-automazione-e
https://www.se.com/it/it/product-category/88877-valvole-e-attuatori/?filter=business-2-automazione-e
https://www.se.com/it/it/work/support/building-information-modelling/
https://download.schneider-electric.com/files?&p_enDocType=Catalog&p_File_Name=LEESCAT311FI.pdf&p_Doc_Ref=LEESCAT311FI#search
https://download.schneider-electric.com/files?&p_enDocType=Catalog&p_File_Name=LEESCAT315MI.pdf&p_Doc_Ref=LEESCAT315MI#search
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Altre informazioni sugli strumenti di ottimizzazione dell’efficienza sono disponibili su The Exchange: 
https://ecobuilding.schneider-electric.com/tools

Automated Engineering Tool (AET)

Se cerchi efficienza e standardizzazione, scopri l’ampia selezione 
di applicazioni e componenti HV CA standard accedendo, in 
qualunque momento a questo archivio su cloud. AET consente 
agli utenti di creare modelli basati su soluzioni sviluppate in 
precedenza per riutilizzarli su altri progetti o in applicazioni simili 
dello stesso progetto.   
 
Parole chiave: AET

Project Configuration Server (PCT)

Con PTC, una piattaforma di sviluppo offline per la configurazione 
e l’implementazione di progetti e server, puoi creare soluzioni 
collaudate di grande qualità e facili da manutenere. Questo 
ambiente virtuale consente ai tecnici di passare meno tempo 
sul sito del cliente e di progettare, programmare, modellare 
e analizzare le soluzioni nei propri uffici senza necessità di 
hardware fisico.  
 
Parole chiave: PCT

EcoStruxure Building Commission Mobile App

Con questa app puoi caricare le applicazioni del controllore, 
programmare e configurare i sistemi, controllare I/O, ventilazione 
e molto altro sui controllori IP SpaceLogic tutto da un laptop o 
da un qualunque dispositivo IOS o Android. Queste attività di 
messa in servizio possono essere effettuate nella fase iniziale del 
processo, anche senza un’infrastruttura di rete.    

Parole chiave: mp-x app

Expert Tool

Questa applicazione software per PC aiuta a visualizzare la 
configurazione di EcoStruxure Building Enterprise Server e 
SpaceLogic Edge Controller. Lo strumento consente ai tecnici 
di messa in servizio o assistenza di vedere la relazione tra 
gli oggetti contenuti nella struttura di cartelle e di generare la 
documentazione a supporto della loro attività.   

Parole chiave: Expert Tool

Strumenti di selezione 

Su The Exchange è disponibile un’ampia gamma di strumenti 
per la selezione di prodotti quali controllori ambientali SE8000 
e SE7000, EcoStruxure Building Expert, misuratori di calore/
portata, sensori HV CA e contatori di energia.  

Supporto allo sviluppo grafico 

Affida lo sviluppo della grafica del sistema di gestione 
dell’edificio e dell’interfaccia utente al nostro team di sviluppatori 
grafici, tecnici ACAD e specialisti Revit/MEP. Puoi contare 
sulla loro grande competenza nelle attività di sviluppo grafico 
del BMS, Building Information Modeling (BIM), grafica 3D e 
rendering delle immagini.    
 
Parole chiave: Graphic Development Support. 
 

https://ecobuilding.schneider-electric.com/tools

Ulteriori informazioni sugli strumenti di ottimizzazione dell’efficienza sono disponibili  
su The Exchange:
https://ecobuilding.schneider-electric.com/

Strumenti per l’efficienza in fase di sviluppo.     
Guadagna in semplicità. Risparmia tempo.

https://ecobuilding.schneider-electric.com/tools
https://ecoxpert.se.com/it/
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EcoStruxureTM Security Expert

Ulteriori informazioni sugli strumenti di ottimizzazione dell’efficienza sono disponibili  
su The Exchange: 
https://www.se.com/it/it/product-range/65214-ecostruxure-security-expert/

La prima linea di difesa per la sicurezza dei vostri edifici
Proteggete la sicurezza degli occupanti e dei beni dei vostri edifici con EcoStruxure Security Expert, la nuova offerta 
integrata hardware e software che garantisce una soluzione ottimale per i responsabili della sicurezza grazie a sistemi 
di controllo accessi e rilevazione effrazioni uniti a sistemi di raccolta e gestione dei dati. Una piattaforma integrata che 
riduce i rischi e massimizza la vostra efficienza operativa e decisionale.

Adatta ad aziende di piccole, medie e grandi dimensioni, questa soluzione offre notevoli funzionalità di gestione dei dati 
capaci di archiviare nella memoria offline milioni di credenziali operando in modo indipendente, pur mantenendo un 
unico database. Tutte i dati sono crittografati e conformi agli elenchi indirizzi globali. La soluzione EcoStruxure Security 
Expert potrà essere facilmente estesa a più siti in caso di futuri ampliamenti dell’azienda..

Elevator
control

Video
surveillance

Building
analytics

VoIP
communications

Energy
management

Power
management

Lighting
control

Building
automation

One unified view
Connect anywhere from any device

Building
Management

System

Building Security & 
Communication
Infrastructure

Fire
safety

Alarm
management

ID badging
+ image 

verification

Intrusion
detection

Access
control

Visitor
security

Other IT
systems

Security Expert

https://www.se.com/it/it/product-range/65214-ecostruxure-security-expert/
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Serie SE8000

Un’alternativa conveniente ai dispositivi  
di controllo digitali diretti.
 

I controllori ambientali di Schneider Electric colmano la lacuna tra il costo dei termostati indipendenti e le 
prestazioni dei sistemi DDC. Semplificano le attività di installazione e messa in servizio dei dispositivi di controllo 
di unità roof top, ventilconvettori, terminali e pompe di calore in un ampia serie di strutture. I nostri controllori 
ambientali intelligenti assicurano comfort e risparmio energetico grazie a sequenze di controllo native per 
applicazioni specifiche, algoritmi PID, rilevamento dell’occupazione e gestione dei programmi orari.

Serie SE8000 
Grazie alle vasta gamma di funzioni personalizzabili, i controllori serie SE8000 garantiscono 
notevoli risparmi energetici con un controllo preciso della temperatura in ogni ambiente.  
I controllori ambientali SE8000 possono essere integrati facilmente nella maggior parte  
dei BMS e comunicare in modalità wireless assicurando, in tal modo, semplicità  
di installazione, flessibilità e scalabilità.

Controllori ambientali basati 
sull’applicazione

Per il materiale di promozione per la vendita e la documentazione tecnica e di marketing  
sui controllori ambientali, accedi a The Exchange: 
https://ecobuilding.schneider-electric.com/room-controllers#tab/documents

https://www.se.com/it/it/product-range/62240-controllori-ambiente/
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Digital Tools e Risorse

Piattaforma aziendale aperta  
The Exchange Ecobuilding
https://ecobuilding.schneider-electric.com

Applicazione mobile MyExchange 
https://schneiderelectric.showpad.biz 

Download da iTunes (iOS)    
https://itunes.apple.com/us/app/
myexchange-schneider-electric/
id911005711?mt=8 

Download da Google Play 
(Android) 
https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.showpad.
myexchange&hl=en

Applicazione mySchneider 
Servizi su misura, self-service  
e assistenza esperti 24/7 
http://www.schneider-electric.com/b2b/
en/support/myschneider-app/?c=Internal_

News_LDC&pid=Email

Per maggiori informazioni sul sistema Exchange di EcoStruxure consultare il sito:
https://ecobuilding.schneider-electric.com

Link di riferimento

Vendite, Marketing  
e Thought Leadership

Kit Supporto alle Vendite 
https://ecobuilding.schneider-electric.
com/ecostruxure-building-operation/
sales-support-library/sales-enablement-
kits#Language!English!10910/tab/
documents

Libreria Supporto alle vendite
https://ecobuilding.schneider-electric.
com/ecostruxure-building-operation/sales-
support-library#Language!English!10910/
tab/documents

Storie di successo dei nostri 
Clienti  
https://ecobuilding.schneider-
electric.com/ecostruxure-building-
operation/sales-support-library/case-
study#Language!English!10910/tab/
documents

Video Schneider Electric 
https://www.youtube.com/user/
SchneiderCorporate

Blog Schneider Electric   
http://blog.schneider-electric.com/
building-management/

White Paper   
http://www.schneider-electric.com/ww/en/
download/1555889-WhitePaperLanding

Community e Supporto Prodotti

Community Building Management   
https://exchangecommunity.schneider-
electric.com/t5/Building-Management-
Systems/ct-p/building-management

Knowledgebase (lezioni e corsi di 
formazione)
http://buildingskb.schneider-electric.com

WebHelp EcoStruxure Solution
https://ecostruxure-building-help.se.com

Centro Supporto Clienti
www.schneider-electric.com 
Nel campo “Support” selezionare il vostro 
Paese
O installare l’applicazione mobile 
“mySchneider” sul vostro dispositivo  
Apple o Android
Applicazione mySchneider

Supporto Prodotti 
https://ecobuilding.schneider-electric.
com/support#tab/documents

https://schneiderelectric.showpad.biz
https://itunes.apple.com/us/app/myexchange-schneider-electric/id911005711?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/myexchange-schneider-electric/id911005711?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/myexchange-schneider-electric/id911005711?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.showpad.myexchange&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.showpad.myexchange&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.showpad.myexchange&hl=en
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/support/myschneider-app/?c=Internal_News_LDC&pid=Email
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/support/myschneider-app/?c=Internal_News_LDC&pid=Email
http://www.schneider-electric.com/b2b/en/support/myschneider-app/?c=Internal_News_LDC&pid=Email
https://ecobuilding.schneider-electric.com/
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/sales-enablement-kits#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/sales-enablement-kits#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/sales-enablement-kits#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/sales-enablement-kits#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/sales-enablement-kits#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/case-study#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/case-study#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/case-study#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/case-study#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/case-study#Language!English!10910/tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/ecostruxure-building-operation/sales-support-library/case-study#Language!English!10910/tab/documents
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
https://www.youtube.com/user/SchneiderCorporate
http://blog.schneider-electric.com/building-management/
http://blog.schneider-electric.com/building-management/
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/1555889-WhitePaperLanding
http://www.schneider-electric.com/ww/en/download/1555889-WhitePaperLanding
https://exchangecommunity.schneider-electric.com/t5/Building-Management-Systems/ct-p/building-management
https://exchangecommunity.schneider-electric.com/t5/Building-Management-Systems/ct-p/building-management
https://exchangecommunity.schneider-electric.com/t5/Building-Management-Systems/ct-p/building-management
http://buildingskb.schneider-electric.com
https://ecostruxure-building-help.se.com/start/index.castle
http://www.schneider-electric.com/
https://www.schneider-electric.com/en/work/support/myschneider-app/
https://ecobuilding.schneider-electric.com/support#tab/documents
https://ecobuilding.schneider-electric.com/support#tab/documents


In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le 
caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del 
presente documento si potranno ritenere impegnative solo 
dopo conferma da parte di Schneider Electric. 
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Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG) 
www.se.com/it

Home Page Supporto Clienti

L’organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree Sedi Uffici
Nord Ovest Str. Pianezza, 289 Centro Val Lerone
- Piemonte (escluse Novara 10151 TORINO Via Val Lerone, 21/68
e Verbania) Tel. 0112281211 - Fax   0112281311 16011 ARENZANO (GE)
- Valle d’Aosta    Tel.  0109135469 - Fax   0109113288
- Liguria (esclusa La Spezia)   
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Lombardia Ovest Via Stephenson, 73 
- Milano, Varese, Como 20157 MILANO 
- Lecco, Sondrio, Novara Tel. 0299260111 - Fax   0299260325 
- Verbania, Pavia, Lodi  
  
Lombardia Est Via Circonvallazione Est, 1 
- Bergamo, Brescia, Mantova 24040 STEZZANO (BG) 
- Cremona, Piacenza Tel. 0354152494 - Fax   0354152932  
   
Nord Est Centro Direzionale Padova 1 
- Veneto Via Savelli, 120 
- Friuli Venezia Giulia 35100 PADOVA 
- Trentino Alto Adige Tel. 0498062811 - Fax   0498062850  
  
Emilia Romagna - Marche Via del Lavoro, 47 
(esclusa Piacenza) 40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) 
 Tel. 051708111 - Fax   051708222 

Toscana - Umbria Via Pratese, 167 Via delle Industrie, 16 
(inclusa La Spezia)  50145 FIRENZE 06083 BASTIA UMBRA (PG) 
 Tel. 0553026711 - Fax   0553026725 Tel. 0758002105 - Fax   0758001603

Centro Via Vincenzo Lamaro, 13 Via delle Margherite, 4 
- Lazio  00173 ROMA  70026 MODUGNO (BA)
- Abruzzo Tel. 0672652711 - Fax   0672652777 Tel. 0672652711 - Fax   0672652777
- Molise  
- Basilicata (solo Matera)    
- Puglia
    
Sud SP Circumvallazione Esterna di Napoli  Via Trinacria, 7 
- Calabria 80020 CASAVATORE (NA) 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
- Campania Tel. 0817360611 - 0817360601 - Fax   0817360625  Tel. 0954037911 - Fax   0954037925
- Sicilia  
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Centro Supporto Cliente
Tel.   011 708 9100

Centro Formazione Tecnica
email: it-formazione-tecnica@se.com
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