— Véderstation 4-kanal DIN-K (Art.nr MTN682991)
- Analogingang 4-kanal DIN-K (Art.nr MTN682191)

- Analogingangsmodul DIN/4-kanal
(Art.nr MTN682192)

For din sédkerhet

f FARA
Risk for livshotande skador p.g.a. elektrisk
strém
Allt arbete pa apparaten ska utforas av utbildade
elektriker. Folj nationellalagar och bestammelser.

S4& hdr monteras sensorn

Tips
Skruvar och pluggar ingar i leveransomfattning-
en.

For kabeln genom M12 skruvfastet och fram till anslut-
ningsklammorna. Kabelldngden &r begransad till max.
100 m.

il
Installera sensorerna pa en plats dar de latt kan
rengoras.

Sensorerna far inte placeras i nérheten av san-
darutrustning (t.ex. barbar radiofrekvensom-
vandlare).

Sensorkablarna far inte dras parallellt med nét-
kablar eller kablar med belastningsstréom. Foér
att forhindra elektromagnetiska stérningar
maste ett avstand pa flera centimeter hallas till
dessa kablar.

Kontrollera att sensorerna ar korrekt riktade
(t.ex. exakt kompassriktning) sa att ratt varden
uppmats.

— Veerstasjon 4-kanal DIN-K (Art.nr. MTN682991)
— Analog inngang REG-K 4-hulls (Art.nr. MTN682191)

— Analog inngangsmodul REG/4-hulls
(Art.nr. MTN682192)

For din sikkerhet

f FARE
Livsfare pa grunn av elektrisk strom
Alle inngrep pa enheten ma kun utferes av opp-
leerte og kvalifiserte elektrikere. Overhold nasjo-
nale forskrifter.

Slik monteres sensoren

Merk

Nodvendige skruer og plugger er inkludert i leve-
ransen.

For forsyningskabelen gjennom M12 skrukoblingen til til-
koblingsklemmene. Lengden pa forsyningskabelen er
begrenset til maks. 100 m.

Merk

¢ Monter sensorene pa et tilgjengelig sted sa de
kan rengjeres om ngdvendig.

Ikke monter sensorer i naerheten av overfo-
ringsutstyr (f.eks. mobil radioomformer).

Ikke legg sensorkablene parallelt med nettka-
bler eller baerekabler. For & unnga elektromag-
netisk utstraling, ma det holdes en avstand pa
flere centimeter fra disse kablene.

Kontroller at sensorene er riktig justert (f.eks.
nayaktig kompassretning) slik at de malte ver-
diene er korrekte.

Schneider — - m Schneider — -
m Electric Beskrivning av sensorn Tekniska data DElectric Bli kjent med sensoren Tekniske data
= Beroende pa vilkgn typ av s.ensor som apvénds, mottas Férsoriningspanning: DC 24 V (DC 15-30 V) = Avheng‘ig av sensortype.mottz.as klimadata som blir om- Forsyningsspenning: DC 24 V (DC 15-30 V)
=, ochomvandlas kI|matdatat|II@g!ogaspanmngs&gpaler Utgang: DC 0-10 V (min. 1 kQ last, =, focmet til analoge spenningssignaler (0 - 10 V) meq tre Utgang: DC 0-10 V (minst 1 kQ last,
= (0 - 10 V) med tre analoga matvardesomformare. ljus- Kortslutningsséker) = maleomformere: Lyssensor (MTN663593), skumrings- Kortslutningssikker)
i iv3 i =o MTN kymni MTN 4 iv3- inas- =o MTN 4) og t t
Ljusnivé, skymning, = zi:stgin(peratﬁ?:;i?g; (sMyTn;lrgggzzzr;sor( 663594) Anslutningsklammor:  Skruvklammor, max. 2.5 mm?2 Lysniva-, skumrings-, = Zarmé éss%e)sessg ) og temperatursensor Tikoblingsklemmer:  Skrueklemmer, maks.
temperatursensorer = ) Omgivningstemperatur: -30 till +70 °C temperatursensorer = i 2,5 mm?
Bruksanvisning = For‘en utvardering av signalerna krévs antingen vader- Kapslingsklass: P65 Driftsinstrukser = For & evaluere disse signalene er vaerstaSjonen. REG-K/ Omgivelsestemperatur: -30 til +70 °C
— stationen DIN-K/4-kanal (art.nr MTN662991) eller ana- Kabel: Kruvfaste M12 — 4-hulls (art. nr. MTN662991) eller den analoge inngan- Beskyttelsesklasse: P65
- - - =\ logingadngen DIN/4-kanal som skickar kopplings- eller apet: genom § rugas € - - . =\ gen REG-K/4-hulls (art. nr. MTN682191) ngdvendig, E ingskabel: ' d M12 skrukobli
i - - . =, vardetelegram till bussen. Apparaterna férser dven Rekommenderad ka- 3 x 0.25 mm i ‘B ol . =, som kan overfere koblings- eller verditelegrammer til orsyningskabet: me SKTUKODINgG
(-] (-] sensorn med forsorjningspanning. bel: o © bussen. Disse apparatene leverer ogsa den ngdvendige Anbefalt kabel: 3x0.25mm
=n Kabellangd: . 100 = i i i Kabellengde: ks. 100
® ) @ ® . Em Sensorerna ar utrustade med klimatmembran for att for- " at e. ang on mE:fX- . m sation: 12 5 o b - B L Em forsyningsspenningen for drift av sensoren. Ma tte ean e - mah S tr)'nf o M1 e
i i L = hindra att fukt samlas i huset. onteringsposition: valirl, rekommendation: i 'y woo = Sensorene er utstyrt med klimamembraner for & forhin- onteringsposisjon: ennhver, anbetaling: skru-
— skruvfaste nedtill 1 . . . R kobling pa bunnen
— . L — dre oppsamling av fuktighet i kapslingen. )
— Fastmetod: skruvfastsattning " Festemetode: Skruterminaler
=, . o Matt: 64x58x35 mm =, Dimensjoner: 64x58x35 mm
=, Anslutningar, indikeringar och Vikt: ca02kg — Vekt: ca.0,2kg
= manéverelement = Forbindelser, display og
Ljussensor betjeningselementer Lyssensor
Métintervall: 0-60 kLux, linjar Maleomrade: 0-60 kLux, linezer
Effektférbrukning: ca5mA Inngangseffekt: ca.5mA
. Skymningssensor Skumringssensor
e L/ussensor Métintervall: 0-255 Lux, linjér e Lyssensor Méleomrade: 0-255 Lux, linezer
Art.nr MTN663593 . ) Art.nr. MTN663593
Effektférbrukning: ca5mA Inngangseffekt: ca.5mA
. Temperatursensor . Temperatursensor
® ® Maétintervall: -30 till +70 °C, linjar ® ® Maleomrade: -30 til +70 °C, lineger
i, Effektférbrukning: ca3mA el ) Inngangseffekt: ca.3mA
- Skymningssensor - Skumringssensor
. ®  Art.nr MTNB63594 \d ®  Art.nr. MTN663594
° Schneider Electric Industries SAS e Schneider Electric Industries SAS
® ® Vid tekniska fragor ska du kontakta kundservicecentret i ® ® Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tek-
al, ditt land. Ir niske spermal.
www.schneider-electric.com www.schneider-electric.com
- Temperatursensor Den har produkten ska monteras, anslutas och anvan- - Temperatursensor Dette produktet mainstalleres, kobles til og brukes i sam-
® ® Art.nr MTN663596 + U B G N D O UT das i enlighet med radande standarder och/eller installa- ® @ Art.nr. MTNG63596 svar med gjeldende standarder og/eller installasjonsfor-
tionsforeskrifter. Eftersom standarder, specifikationer + U B G N D OUT skrifter. Ettersom standarder, spesifikasjoner og
+UB: Driftspanning DC 24 V och konstruktioner &ndras ibland ska du alltid kontrollera utforming kan bli endret, ber du alltid be om bekreftelse
@ ® GND:  Referenspotential, ojordad att informationen i denna publikation stammer. ® ® +UB:  Driftsspenning DC 24 V av informasjon i denne publikasjonen.
| 4] OUT:  Utgang DC 0-10V | 4| GND:  Referansepotensiale (masse), ujordet
OUT:  Effekt DC0O-10V
Nédvéndiga tillbehér Nodvendig tilbehor

V6635-754-00 09/10



n Schneider
&Electrlc
=«
=
Kirkkaus, hdmaérd, =°
ldmpétilatunnistimet =
—
Kéyttdohjeet %m
— — - EN
® e ® e ® @ =
=,
e o =
® @ @ [CI R %m
E E e —
i
=
=>
=«
- Valoisuustunnistin
° ®  Tyotenro MTN663593
® ®
- Héamératunnistin
ol ®  Tuotenro MTNG63594
® ®
- Ldmpétilatunnistin
® ®  Tuotenro MTN663596
® ®

Tarvittavat lisdvarusteet

— S&aasema REG-K/4-osainen (Tuotenro MTN682991)
— Analogitulo REG-K 4-osainen (Tuotenro MTN682191)

— Analoginen tulomoduuli REG/4-osainen
(Tuotenro MTN682192)

Kéyttajan turvallisuus

é VAARA
Séahkovirta aiheuttaa kuolemanvaaran.
Laitetta saa késitella vain ammattitaitoinen sah-
kbéasentaja. Noudata maakohtaisia maéarayksia.

Tunnistimeen tutustuminen

Tunnistimen tyypista liittyen, iimastotiedot vastaanote-
taan ja muunnetaan analogisiksi jannitesignaaleiksi

(0 - 10 V) kolmella mittausmuuntimella: valoisuustunnis-
tin (MTN663593), haméréatunnistin (MTN663594) ja
lampétilatunnistin (MTN663596).

Naiden signaalien arvioimiseksi vaaditaan sdéasema
REG-K/4-gang (tuotenro MTN662991) tai analoginen
tulo REG-K/4-gang (tuotenro MTN682191), jotka voivat
lahettéé kytkennén tai arvoviesteja vaylélle. Nama lait-
teetantavatmyds tarvittavan syéttéjanniteentunnistimen
kayttéa varten.

Tunnistimissaonilmastokalvoja, jotka estéavatkosteuden
tiivistymista koteloon.

Liitdnnéat, ndytot ja kdyttolaitteet

GND OUT

+UB

+UB:  Kayttojannite DC 24 V
GND:  Viitejannite (massa), maadoittamaton
OUT:  Lahts DC0-10V

Tunnistimen asennus

Huomaa

Tarvittavat ruuvit ja pistokkeet siséltyvat toimituk-
seen.

Veda tulokaapeli M12-ruuvikiinnityksen kautta liitanta-
kytkimiin. Tulokaapelin enimmaispituus on 100 m.

Huomaa

* Asennatunnistimet paikkaan, jossane voidaan
puhdistaa tarvittaessa.

A3 kiinnita tunnistimia lahetyslaitteiden (esim.
siirrettava radiomuuttaja) lahelle.

Al laita tunnistinkaapeleita rinnakkain verkko-
kaapelien tai kuormitettujen kaapelien kanssa.
Etaisyys néihin kaapeleihin pitéa olla useita
senttimetrej& sdhkémagneettisen séteilyn vélt-
tamiseksi.

Varmista, etta tunnistimet on kohdistettu oikein
(esm. tarkka kompassisuunta), jotta mitatut ar-
vot ovat oikein.

Tekniset tiedot
Verkkojénnite: DC 24V (DC 15-30 V)
Lahto: DC 0-10 V (vah. 1 kQ kuor-
ma, oikosulkusuojattu)
Liittimet: ruuviliittimet, enint. 2,5 mm?
Ymparistdn [Ampdtila:  -30 ... +70 °C
Kotelointiluokka: IP 65
Tulokaapeli: M12-ruuvikiinnityksen kautta
Suositeltu kaapeli: 30,25 mm?2
Kaapelin pituus: enint. 100 m

Asennusasento: mika tahansa, suositus: M12-
ruuvikiinnitys alhaalla
Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys

Mitat: 64x58x35 mm

Paino: noin 0,2 kg

Valoisuustunnistin
Mittausalue:
Virrankulutus:
Hamaréatunnistin
Mittausalue:
Virrankulutus:
Lampétilatunnistin
Mittausalue:
Virrankulutus:

0-60 klux, lineaarinen
noin 5 mA

0-255 lux, lineaarinen
noin 5 mA

-30 ... +70 °C, lineaarinen
noin 3 mA

Schneider Electric Industries SAS

Voit esittaa teknisia kysymyksié maasi asiakaspalve-
luun.

www.schneider-electric.com

Tuote on asennettava, kytkettava ja sité on kaytettava
vallitsevien standardien ja/tai asennussaanndsten mu-
kaisesti. Vahvista aina tdman julkaisun tiedot koska stan-
dardit, tekniset tiedot ja muotoilut muuttuvat ajoittain.

Schneider

Lysstyrke-, skumrings-,
temperaturfolere

Betjeningsvejledning

- Lysfoler

®  Art.nr. MTNG63593

== Lysfoler for skumring

®  Art.nr. MTNG63594

- Temperaturfoler

®  Art.nr. MTNG63596

Nodvendigt tilbehor

- Vej

rstation 4-leder DIN (Art.nr. MTN682991)

— Analog indgang DIN/4-leder (Art.nr. MTN682191)

— Analogt indgangsmodul DIN 4-leder (Art.nr.
MTN682192)

Af hensyn til din sikkerhed
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FARE

Risiko for livsfarlig kvaestelse pa grund af
elektrisk strom

Alle arbejder pa apparatet ma kun udferes af ud-
dannede og kompetente elektrikere. Overhold de

bestemmelser, der geelder i dit land.

Information om foleren

Afhaengigt af felertypen, modtages og konverteres de
klimatiske data til analoge spaendingssignaler (0 - 10 V)
med tre maletransducere: lysfaler (MTN663593), lysfo-
ler for skumring (MTN663594) og temperaturfoler
(MTN663596).

Det er ngdvendigt med vejrstation 4-leder DIN

(art.nr. MTN662991) eller den analoge indgang DIN/4-
leder (art.nr. MTN682191) for at evaluere disse signaler,
for at disse apparater kan sende koblings- eller veerdite-
legrammer til bussen. Disse apparater forsyner ogsa fo-
leren med den nadvendige driftsspaending.

Folerne er udstyret med klimamembraner for at forhindre
fugtophobning i huset.

Tilslutninger, displays og
betjeningselementer

GND OUT

+UB

+UB: Driftsspaending DC 24 V

GND:  Referencepotentiale (stel), uden jordforbin-
delse

OUT: Udgang DC 0-10V

S&adan installeres foleren

Bemaerk

De ngdvendige skruer og stik er inkluderet i leve-
ringsomfanget.

For det indgaende kabel gennem M12 skruefittingen
hen til tilslutningsterminalerne. Det indgdende kabels
leengde er begreenset til maks. 100 m.

Bemaerk

¢ Montér sensorerne pa et tilgeengeligt sted, sa
de ved behov er lette at gore rene.

Sensoren ma ikke monteres i nzerheden af
sendeudstyr (f.eks. mobilradiokonverter).

For ikke sensorkablerne parallelt med stromka-
blerne eller kabler med belastningsstrem. Der
skal overholdes en afstand pa flere centimeter
fra disse kabler for at undga elektromagnetisk
straling.

Kontrollér, at sensorerne er justeret korrekt
(f.eks. at de vender mod den korrekte retning),
sa de malte veerdier er korrekte.

Tekniske data

Forsyningsspaending:
Udgang:

DC 24V (DC 15-30 V)
DC 0-10 V (min. 1 kQ belast-
ning, kortslutningssikker)

Tilslutningsterminaler: ~ Skrueterminaler, maks.

2,5 mm?
Omgivelsestemperatur: -30 til +70 °C
Beskyttelsestype: IP 65
Indgaende kabel: gennem M12 skruefitting
Anbefalet kabel: 3x0,25 mm?
Kabellzengde: Maks. 100 m
Monteringsposition: vilkarlig, anbefaling: M12
skruefitting forneden
Fastgerelsesmetode:  Skruefastgerelse
Dimensioner: 64x58x35 mm
Veegt: ca.0,2kg
Lysfaler
Méaleomrade: 0-60 klux, lineser
Stremforbrug: Ca.5mA
Lysfaler for skumring
Méaleomrade: 0-255 lux, linezer
Stremforbrug: Ca.5mA
Temperaturfoler
Méleomréde: -30til +70 °C, lineaer
Stremforbrug: Ca.3mA

Schneider Electric Industries SAS

Kontakt kundeservicecentret i dit land, hvis du har te-
kniske spargsmal.

www.schneider-electric.com

Dette produkt skal installeres, tilsluttes og anvendes i
overensstemmelse med almindelige standarder og/eller
installationsforskrifter. Da standarder, specifikationer og
designs udvikler sig gennem tiden, skal du altid serge for
at fa bekreeftet informationen i denne publikation.
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