*\yjimeCne napad
a Inovace oteviral

nove MozNostl

FrekvenCni ménice Altivar 320 prinasi
novy standard vykonu a flexibility

Existuje frekvencni ménic, ktery Ize snadno instalovat a integrovat
do jakéhokoliv primyslového provozu — bez ohledu na usporadani tovarnich
linek a komunikacnich siti?

Samoziejmé. Nové frekvencni ménice Altivar 320, z rodiny Altivar™ Machine,
jsou hledanym FeSenim. Poskytuji optimalni kombinaci bezpeénosti,
v8estrannosti a spolehlivosti. Vyhovuji naroénym pozadavkdim na moderni
regulované pohony.* Sou¢asné& umoznuiji snizit naklady na projektovani,
inZzenyring a provoz béhem celého Zivotniho cyklu strojd a pramyslovych

aplikaci. Frekvencni ménice Altivar 320 neznaji kompromisy.

*0d 0,18 do 15 kW.
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Altivar Machine Frekven€éni ménice
pro zakladni a pokrocile Altivar 320

0 P . Altivar 320 Compact
prumyslove aplikace Altivar 320 Book
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0,18...4 kW 0,18...15 kW
0,18...2,2 kW 0,18...2,2 kW
0,37...4 kW 0,37...15 kW

0,1...599 Hz

Standardni U/F fizeni, 2 body

Standardni U/F fizeni, 5 bodl

Energeticky Usporné U/F fizeni, kvadraticky prabéh

Standardni vektorové fizeni bez zpétné vazby ,Flux*

Energeticky Usporné vektorové fizeni bez zpétné vazby ,Flux — energy saving*

Vektorové fizeni bez zpétné vazby

VW3A3620
170...200 % jmenovité hodnoty krouticiho momentu

150

5: STO (Safe Torque Off), SS1 (Safe Stop 1), SLS (Safely Limited Speed), SMS (Safe Maximum
Speed), GDL (Guard Door Locking)

Modbus, CANopen
DeviceNet, PROFIBUS DP V1, EtherNet/IP Modbus TCP, EtherCat, ProfiNet, POWERLINK

Konfiguraéni software SoMove,

Simple Loader a Multi Loader pro kopirovani a archivaci parametrd

Vzdaleny graficky terminal v kryti IP 54 nebo IP 65

Filtry, rezistory, tlumivky, zpé&tnovazebni karta pro monitorovani rychlosti motoru

Compact (kompatni) Book (kniha)
1P 20

IEC 61800-5-1, IEC 61800-3 (dodatek 1 a 2, kategorie C2), UL 508C,
EN 954-1 kategorie 3, ISO/EN 13849-1/- 2 kategorie 3 (PL e),

IEC 61508 (¢asti 1 a 2) troven SIL 2, navrhu EN 50495E

IEC 60721-3-3, tfidy 3C3 a 3S2

C€, UL, CSA, RCM, EAC, ATEX

Altivar 320 Compact Altivar 320 Book
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DalSi technické informace jsou pripraveny na www.schneider-electric.cz a www.schneider-electric.sk




Typova oznaceni Frekvencni ménice

Altivar 320
Altivar 320 Compact
Altivar 320 Book
Altivar 320 Compact (1)
Motor Sitové napajeni Altivar 320
Vykon Max. Zdanlivy Max. Max. trvaly Max. Ztratovy Typova Hmot.
uvedeny sitovy proud vykon zkratovy vystupni pretézovaci vykon pfi oznaceni
natypovém (3) (4) proud proud proud jmenovitém (2)
Stitku (2) sitélsc  (In) po dobu proudu (In)
(%) 2 60s 2
pri U1 piiU2 priU2
kW A A kVA kA A A kg
1fazové napajeci napéti: 200...240 V 50/60 Hz, se zabudovanym filtrem EMC (4) (6) (7)
0,18 3,4 2,8 0,7 1 1,5 2,3 21,7 ATV320U02M2C 0,8
0,37 59 4,9 1,2 1 3,3 5 32,2 ATV320U04M2C 1,0
0,55 7,9 6,6 1,6 1 3,7 5,6 41,7 ATV320U06M2C 1,1
0,75 10 8,4 2 1 4,8 7,2 48,3 ATV320U07M2C 1,1
1,1 138 116 28 1 6,9 10,4 65,6 ATV320U11M2C 1,6
1,5 17,8 149 36 1 8 12 82,4 ATV320U15M2C 1,6
2,2 24 20,2 48 1 11 16,5 109,6 ATV320U22M2C 1,6
3fazové napajeci napéti: 380...500 V 50/60 Hz, se zabudovanym filtrem EMC (4) (6) (7)
0,37 2,1 1,6 1,4 5 1,5 2,3 28 ATV320U04N4C 1,2
0,55 2,8 2,2 1,9 5 1,9 2,9 33 ATV320U06N4C 1,2
0,75 3,6 2,8 2,4 5 2,3 3,5 38 ATV320U07N4C 1,2
1,1 5 3,8 3,3 5 3 45 47 ATV320U11N4C 1,3
1,5 6,4 4,9 4,2 5 4,1 6,2 61 ATV320U15N4C 1,3
2,2 8,7 6,6 57 5 55 8,3 76 ATV320U22N4C 2,1
3 11,1 84 7,3 5 7.1 10,7 94 ATV320U30N4C 2,1
4 13,7 106 9,2 5 9,5 14,3 112 ATV320U40N4C 2,2
Altivar 320 Book
1fazové napajeci napéti: 200...240 V 50/60 Hz, se zabudovanym filtrem EMC (3) (5) (8)
0,18 3,4 2,8 0,7 1 1,5 2,3 25 ATV320U02M2B 2,4
0,37 6 5 1,2 1 3,3 5 38 ATV320U04M2B 2,5
0,55 79 6,7 1,6 1 3,7 5,6 42 ATV320U06M2B 2,5
0,75 10,1 85 2 1 4,8 7.2 51 ATV320U07M2B 2,4
1,1 136 11,5 28 1 6,9 10,4 64 ATV320U11M2B 2,9
1,5 176 148 36 1 8 12 81 ATV320U15M2B 2,9
2,2 239 20,1 438 1 11 16,5 102 ATV320U22M2B 2,9
3fazové napajeci napéti: 380...500 V 50/60 Hz, se zabudovanym filtrem EMC (3) (5) (8)
0,37 2,1 1,6 1,4 5 1,5 2,3 27 ATV320U04N4B 2,5
0,55 2,8 2,2 1,9 5 1,9 2,9 31 ATV320U06N4B 2,6
0,75 3,6 2,7 2,3 5 2,3 3,5 37 ATV320U07N4B 2,6
1,1 5 3,8 3,3 5 3 4,5 50 ATV320U11N4B 2,5
1,5 6,5 4,9 42 5 4.1 6,2 63 ATV320U15N4B 2,5
2,2 8,7 6,6 57 5 5,5 8,3 78 ATV320U22N4B 3,0
3 11,1 84 7,3 5 7.1 10,7 100 ATV320U30N4B 3,0
4 13,7 105 9,1 5 9,5 14,3 125 ATV320U40N4B 3,0
5,5 20,7 145 126 22 14,3 21,5 233 ATV320U55N4B 7,5
7,5 265 187 16,2 22 17 255 263 ATV320U75N4B 7,5
11 36,6 256 22,2 22 27,7 41,6 403 ATV320D11N4B 8,7
15 473 333 288 22 33 49,5 480 ATV320D15N4B 8,8

(1) Od 5,5 do 15 kW vybirejte frekvencni ménic v konstrukénim provedeni ,book”. Jedna se o typova oznaceni ATV320U55N4B,
ATV320U75N4B, ATV320D11N4B a ATV320D15N4B.

(2) Uvedené hodnoty jsou platné pro nominalni spinaci frekvenci 4 kHz v trvalém provozu. Spinaci frekvence je volitelna od 2 do
16 kHz.

(3) Typicka hodnota pro 4polovy motor a maximalni spinaci 4 kHz bez sitovych tlumivek pro maximalni zkratovy proud Isc.

(4) Nominalni napéajeci napéti min. U1, max. U2: 200 V (U1)...240 V (U2), 380 V (U1)...500 V (U2).

(5) Pokud je Isc vy$$i nez hodnoty v tabulce, pouZijte sitové tumivky.

(6) Frekvenéni ménice s integrovanym filtrem EMC kategorie C2. Filtr EMC Ize odpajit.

(7) Frekvenéni ménice jsou dodavany s deskami EMC, které je nutné dodatecné namontovat.

(8) Zapojeni dle standardu EMC:
— ATV320eeeM2B, ATV320U04N4B az ATV320U40N4B jsou dodavany s integrovanymi deskami EMC.
— ATV320U55N4B az ATV320D15N4B jsou dodavany s deskami EMC, které je nutné dodatecné namontovat.

O§ Dalsi technické informace jsou pfipraveny na www.schneider-electric.cz a www.schneider-electric.sk




Prislusenstvi Frekvenéni ménice
Typova oznaceni Altivar 320

Altivar 320 Compact

Altivar 320 Book

© Graficky displej ® Souprava pro montaz ® Software SoMove © Multi Loader pro snadné
do dvefi rozvadéce kopirovani parametr(

ATV 320 U 06 N4 B

Produktova fada
ATV Altivar

Typ frekvenéniho ménice
320 Pro zakladni i pokrodilé stroje a primyslové aplikace

Cinitel pro jmenovity vykon
U Vykon x 0,1
D Vykon x 1

Jmenovity vykon
02-04-06-07-11-15-22-30-40-55-75

Sit'ové napéti
M2 200V (200 az 240 VAC)
N4 400V (380 az 500 VAC)

Varianty konstrukéniho provedeni frekvenéniho ménice
C Compact (cihla)
B Book (kniha)

Kompletni informace o frekvencnich menicich Altivar 320
jsou pfipraveny na:

schneider-electric.com/drives

Schneider Electric CZ, s.r. o. Schneider Electric Slovakia, s. r. o.

U Trezorky 921/2 — 158 00 Praha 5 Karadzicova 16 — 821 08 Bratislava

Zakaznické centrum
Tel.: 382 766 333

Zakaznicke centrum
Tel.: 02 4552 4010

E-mail: podpora@schneider-electric.com E-mail: sk.schneider@schneider-electric.com

www.schneider-electric.cz
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