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Interface USB REG-K

Notice d'utilisation

Réf. MTN681829
L'interface USB REG-K permet l'interfaçage d'un ordi-
nateur destiné à l'adressage, la programmation et le di-
agnostic de composants bus disposant d'interfaces 
USB 1.1 ou USB 2. L'alimentation s'effectue intégrale-
ment à partir de l'ordinateur raccordé via l'interface 
USB. L'interface USB est reconnue par le système KNX 
dès que le câble USB est branché. L'affectation de 
l'adresse physique de l'appareil ne pouvant s'effectuer 
que par l'intermédiaire de l'ordinateur raccordé, l'ap-
pareil ne dispose ni de touche ni de DEL de programma-
tion.  
Comme le progiciel de l'interface USB peut être mis à 
jour via l'ordinateur, il est toujours adapté aux nouveaux 
standards.
L'interface USB est prévue pour un montage sur rail. 
Une barre de bus n'est pas requise.
Figure ! :

A Borne de raccordement de bus
B Port USB
C Système de fixation du câble USB

¼ Danger de mort dû au courant électrique.

Tous les travaux sur l'appareil doivent être effectu-
és uniquement par des électriciens spécialisés. Il 
convient de respecter les directives spécifiques 
au pays concerné ainsi que les directives KNX en 
vigueur.

Voici les possibilités qu'offre l'interface 
USB REG-K

Pour votre sécurité

B

C

A

1 Insérez l'interface USB REG-K par le bas sur le rail.

Figure „ (exemple de montage) :

2 Raccordez le bus via la borne de raccordement de 
bus (figure !A).

3 Raccordez ensuite le câble USB au port USB (figu-
re !D).

| Remarque :

Si le câble USB doit rester raccordé à l'appareil 
REG-K dans le tableau de distribution, déverrouil-
lez puis retirez le dispositif de fermeture noir en 
tirant sur l'arceau (figure !C ). Insérez ensuite 
le câble USB et repositionnez le dispositif de fer-
meture noir. Cette opération garantit la fixation du 
câble USB et permet de respecter la hauteur de 
montage maximale dans le tableau de distributi-
on.

Comment installer l'interface USB

Caractéristiques techniques

Alimentation : via l'interface USB 
de l'ordinateur

Raccordement
Bus : borne de raccordement
Interface USB : prise USB, type B

Vitesse de 
transmission : 9 600 baud
Protocole 
de transmission : compatible avec USB 1.1/2.0
Longueur du câble 
USB : 5 m max.
Température 
ambiante : -5 °C à +45 °C
Température 
de stockage : -25 °C à +70 °C
Indice de protection : IP 20
Classe de protection : II
Largeur de montage : 36 mm (2 modules)
Schneider Electric Industries SAS

89, boulevard Franklin Roosevelt
F - 92500 Rueil Malmaison
FRANCE

Tél: +33 0825 012 999

http://www.schneider-electric.fr

En raison de l´évolution des normes et du matériel, les 
caractéristiques indiquées par les textes et les images 
de ce document ne mous engagement qu´après 
confirmation par nos services.
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