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Velkommen til LK IHC Control®

Denne folder indeholder det ngdvendigste for at komme i gang med

LK IHC Control®. Du kan bruge guiden,

e hvis du vil installere den komplette IHC Control-software og overfere
LK IHC Visual®projekter til controlleren

e hvis du vil overvage og styre IHC Control-installationer. Dette kraever
dog, at du har valgt en controller med Viewer-programmerne
SceneDesign, SceneView og Web SceneView.

Askens indhold

. LK'IHC Visual controller (m/u Viewer-programmer)
. LK'IHC Control cd-rom

. Ethernet netvaerkskabel (kun til Viewer-version)

. Denne LK IHC Control Quick Guide

. LK IHC Control principdiagram

. LK'IHC Control Alarm principdiagram

. Ekstern antenne

. Antennekabel (2 m)

. Vinkelbeslag til antenne

© 00 N O O~ W NN =



Pc-systemkrav

Hardware

e Minimum 500 MHz Pentium (eller lignende)
e Minimum 256 MB RAM

e Minimum 100 MB ledig plads p& harddisken
e Cd-rom-drev

e SVGA (1024 x 768), 65536 farver

Software

e Windows 2000 (SP4+), Windows XP, Windows Vista, Windows 7

e Microsoft Internet Explorer 6 eller senere.
Kun Internet Explorer 6 understetter "Online rapporter”. Har du ikke brug
for denne service, kan du ogsé anvende en aldre version af Microsoft
Internet Explorer eller en anden internetbrowser, f.eks. Netscape, Mozilla
Firefox eller Opera.
Systemkravene geelder for alle IHC Control-programmer.



Netveerkstilslutning af IHC Controller

Controller Printer
IP:10.112.11.117 IP:10.112.11.204 IP:10.112.11.3
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Switch Router Internet Router Pc

Du kan koble IHC controlleren til et lokalt net via en router. Hvis netvaerket

er forbundet til internettet kan du f& adgang til controlleren via internettet.
Brugeren eller installatgren skriver blot controllerens IP-adresse i sin browser
og bliver herefter bedt om at angive et brugernavn og en adgangskode.

Med internetadgang kan du overvage og styre installationen vha. Viewer-
programmerne.

Skal du derimod overfgre et IHC Visual-projekt til en controller, vil du typisk
gere brug af controllerens USB-forbindelse. Denne kan du tilslutte en beerbar

pc.

Du kan ogsé overfgre projektet over internettet, se hjaelpefil.



Forbindelse mellem pc og controller

Du kan forbinde computer og controller pa tre mader:

e Via USB-port

e Med krydset (crossover) netvaerkskabel ()

e Via netveerksforbindelse (LAN, 10/100 Mbps)().

() Kraever at der dbnes for lokalt netveerks adgang eller internetadgang til IHC
Visual, se side 18, punkt 4.

Forbindelse via USB

Vigtigt: Installér software fra cd-rom’en FJR du forbinder pc og controller med

USB-kabel.
oL

.

USB-kabel

Det skal du bruge:
Et USB-kabel, type A han til type B han (maks. 5 m)
En pc med ledig USB-port.



Forbindelse via krydset netvaerkskabel
Med et krydset (crossover) netvaerkskabel kan du forbinde computer og con-
troller direkte:

Krydset netvaerkskabel
(ofte radit eller gult).

IP-adresser for controller og pc

En forbindelse med et krydset netveerkskabel fungerer som en netvaerksfor-
bindelse mellem to pc'er (eller som her en controller og en pc). Du skal derfor
opseette IP-adresse for controlleren:

Pc’en skal have en IP-adresse, der kun varierer pa sidste ciffer i forhold til
controllerens adresse, f.eks.: Pc: 192.168.1.2, controller: 192.168.1.3 (default
IP-adressen for controlleren).

| afsnittet "Opseetning af Administrator-programmet” kan du se, hvordan du til-
deler controlleren en IP-adresse.

Du skal bruge:
Et krydset netveaerkskabel. Maks. kabellaengde: 90 m.
En pc med netveerkskort.



Netveerksforbindelse med internet

En controller kan tilsluttes et netvaerk pa samme made som en computer. Den
vil her fungere som en server, som du kan fa adgang til via internettet:

‘@ IP:80.162.79.117

(IP adresse udadtil)
Internet

Router

IP:192.168.1.1
(IP adresse indadtil)

sevsssssssssse

/A
b
PC1 pPC2 Controller
IP: 192.168.1.2 IP:192.168.1.4 IP: 192.168.1.3
GW: 192.168.1.1 GW: 192.168.1.1 GW: 192.168.1.1



IP og Gateway-adresser
Controlleren skal have en fast IP-adresse (her eksempelvis default-
adressen 192.168.1.3).

For at opna forbindelse til controlleren via internettet skal routerens

IP-adresse udadtil ligeledes veere fast (ovenfor som eksempel: IP-adressen
80.162.79.117). Alternativt kan man benytte dynamisk DNS, se mere pé http://
www.dyndns.com.

Gatewayadressen (her GW = 192.168.1.1) er routerens adresse indadtil.

| afsnittet "Opsaetning af Administrator-programmet” kan du se, hvordan du
tildeler controlleren en IP-adresse.

Det skal du bruge:
Dit Ethernet (10/100 Mbps) med et ledigt netvaerksstik RJ45.
Et netvaerkskabel med RJ45-stik i begge ender.



Tilslutningsdiagram

Radiokommunikation direkte til IHC
Wireless-sendere og -modtagere

24V dc

Illlllllllll"

USB-port
Vigtigt: Installér softwaren,
for du tilslutter USB-stikket

Til LK IHC LAN-netveerksport (RJ45)
Voice Modem Tilslutning til pc via krydset
netvaerkskabel eller LAN-forbindelse




Hvad betyder lysdioderne pa controlleren?

. QK Konstant lys: Controler starter op
1 Hz blink: Drift OK, ingen datatransmission (normal drift)

2 Hz blink: Drift OK, datatransmission
5 Hz blink: Tilstand for firmwareopgradering
Blink 1 sek. on, 0,25 sek. off: Fejltilstand

. D Teendt: Lavt batteriniveau pa LK IHC® Wireless-produkter
Slukket: Batteriniveau OK pa alle IHC Wireless-produkter

. Y Blinker: Kommunikation med IHC Wireless-produkter
Slukket: Ingen kommunikation med Wireless-produkter

Montage af controller og Wireless-antenne

1. Montér controlleren pa DIN-skinnen. Vigtigt Antenne
2. Hvis du har IHC Wireless produkter Brug altid

(se side 24-25 om placering af antenne): vl el

ved montering

a. Montér vinkelbeslaget uden for tavlen. af antenne.

b. Skru antennekablet fast til vinkelbeslaget.

c. Skru antennen fast til antennekablet. 8

d. Skru antennekablet fast til controlleren. Vinkelbeslag —= § Vg
3. Tilslut IHC Control-stramforsyning (24 V d.c.) Antennekabel



Softwareinstallation og USB-forbindelse

Vigtigt: Seet ikke USB-kablet i endnu.
Det skal du bruge: Din controller, cd-rom’en og et USB-kabel (type A han til
type B han, maks. leengde 5,0 m).

Nar du seetter cd'en i dit cd-drev, abner hovedmenuen af sig selv. Gar

den ikke det, skal du abne Denne computer eller Windows Stifinder,
finde cd-drevet og dobbeltklikke pa filen Setup.exe. Klik pa Installér IHC
Control software K.

I LK IHC Control CD version
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Nu installeres automatisk Java Runtime. Derefter fremkommer en dialog-

boks, hvor du kan veaelge mellem tre installationsoptions:
1ol

Vazlg kemponenter
waelg hilke features af LK IHC Control 2,0 du vil installers,

&

Afmeark de komponenter du vil installers, og Fjern afmasrkring af de komponenter du ikke vil

installere. Tryk Neeste For at Fortsaette,

waslg instal stionstype: Installatar ~
nstllatar

5l er

Brugerdefineret

Nadvendig plads: 47.9M8

Sehneider Electric Danmark

Beskrivelse

Placer musemarkaren
over en Kamponent for
ot e besirivelser o
Komponenten

< Iibage I Neeste = I Afbryd

Hvis du veelger Installator, installeres automatisk al software, dvs.

LK IHC Visual

LK IHC Administrator
LK IHC ServiceView

LK IHC FirmwarelLoader
LK IHC Viewer hjeelpéfil
USB-driver

Adobe Reader



Hvis du veelger Slutbruger, installeres automatisk:
e | K IHC Administrator

e | K IHC ServiceView

e LK IHC Viewer hjeelpefil

e USB-driver

e Adobe Reader.

Det vil sige, at falgende programmer IKKE installeres:
e LK IHC FirmwarelLoader
e LK IHC Visual.

Hvis du veelger Brugerdefineret, kan du selv afkrydse, hvilke programmer
du vil installere. Du kan dog ikke fraveelge Sun Java Runtime, da dette pro-
gram er ngdvendigt, for at IHC Control-programmerne kan kare.

Hjaelpefiler
Nar du har installeret softwaren, kan du finde hjeelpefil til hele IHC Control
systemet i din pc’s startmenu:

Start > Programmer > LK IHC Control > Dokumentation > LK
IHC Control hjelpefil



3 Forbind computer og controller
med USB-kabel:

N & »

==

Guiden Ny hardware fundet

Nu starter guiden "Ny hardware”.
Afkryds Installere softwaren auto-
matisk Ell og klik p&4 Neeste FA.

Hvad skal quiden gore?

@ Installess soltwaren automalisk (anbefaes)
(O Il 2 en te eleren bestemt placering (avarecerel)

ik p et for o st g

5 Hvis der fremkommer en advar-

sel fra Microsoft, skal du blot A Seirerm i e s e
. N o Schneider Electic USB LAN LINK.
ignorere advarslen ved at klikke pa
. har ikke bestast testen ti kontrol af kompatibilteten med Windows
Fortszet alligevel El. B i e = e

Hvis du fortscetter installationen af softwaren, kan
systemet blive eller ustabilt og vil muligvis ikke fungere
komekt lige efter installationen eller senere. Microsoft
anbefaler krafligt. ot du afbryder installationen nu og
kontakler hardwareleverandaren for at (4 software. det
har bestdet testen. der kieves. for at produktet kan
bezre Windows-logoet

Fortsest aligevel || [Albiyd inslallaionen




Opsaetning af Administrator-programmet

| Ele EdR View Favortes Ik Heb
med et USB-kabel som beskrevet i Iwm > - OB A Queudr Giroones Boeds 3| B
| agress &) hmiiust 1]

1 Forbind computeren til controlleren BN e g

sidste afsnit. Abn din internetbrowser og

skriv USB [l i browserens adressefelt.
P& den made far du adgang til controlle- LK IHC Control
rens startside pa samme made, som hvis
den var tilsluttet internettet.

2 Klik p4 Administrator 1. Log dig

ind i administratorprogrammet ved e -
at veelge USB som Hostadresse s P
. Nér du logger ind via USB, behaver
du B ikke angive hverken Brugernavn 30 .|
1 eller Kodeord F. Logger du ind via ﬂéu,f:n: ,dm—
LAN/internet, skal du default bruge [A © autoLogin
admin som brugernavn og ligeledes

admin som kodeord. Seet kryds i Auto
Login A, hvis du vil have systemet til at
huske brugernavn og adgangskode. Klik
pé Log ind .



Administratorprogrammets

hovedmenu giver dig bl.a.
adgang til at indstille kommunika-
tion og adgangskontrol. Start med
at klikke pa Netvaerk El.

Dette punkt 2 er ikke relevant
2 ved USB-forbindelse:
IP-adresse 1 : Indtast adressen,
du har fundet til din controller.
Web port El (http-trafik): Default-
indstillingen, port 80, skal du kun
gendre, hvis du har andre servere
med samme nummer.

Sikker port E (https-trafik):
Default-indstillingen, port nr. 443,
skal du normalt ikke aendre.
Undernetmaske E: Default-
indstillingen skal du normalt ikke
aendre.

Gateway adresse [ Her skal
nummeret pa din routers adresse
indadtil sta.

A Forad 2 Logud
LK IHC Control

1]

B sprog @) Om.

LK IHC Administrator - System

System it

2 7

Netverk

Klokken p3 LK IHC controlleren 2005-05-28 014431
Serie nummer 28
Produktions dato 10112005
Software version 20225
Software dato 24.10.2005

LK THC controller netvaerksindstillinger i

Dialog #f opsasining af netvasrksindsilingeme for LK JHC
comtrelleren

1P indstilli

Pl Padresse [iszimra
EY webport s
] sikker port [143

Undsmetmaske [z552552650

Gateway adresse [izioa11

LK IHC controller oppetid 0 dage 20 fimer 23 min B zek

Anvend indstillinger | Annuller |




3 Tilbage i Administrator == T

-programmets hoved- ONS somer
menu skal du klikke pa “Em
Adgangskontrol Ell lzengere 0,
nede i skaermbilledet. Atsanaoni

Notfikationsbeskeder

@

Loggstindsis USE

| denne menu skal |Adgangskontrobindstillinger E

du veelge, hvilke S R S s P
programmer der kan fa

Lokalt
adgang til controlleren fra I¥ LK HC Adrministrator I~ LK IHG Administratar I LK IHE Adrministrator
hhv. USB. Lokalt netvaerk ¥ LKIHO Visual I LKIHC Visual I LKIHO Visual
. ' % LK IHC SeniseView I LK IHC SeniceView I™ LK IHC SenvieeView
(inkl. krydset netvaerkska- SO - ontine spportr I~ Oriie repporer
bel) Og |ntemet Afkryds de [¥ LK IHC SeensView I~ LK IHC SceneView I™ LK IHC ScenaView
' ¥ LKIHC WebScensiiew || T LKIHC i I LK IHC

programmer, der skal have | 3 A e B e I~ LK IHC SceneDesian I™ LK HC SceneDesign

adgang. Hvis du f.eks. vil E1 o | _smmuer

bruge IHC Visual via LAN/
internet, skal du afkrydse
felterne P og El.

Klik p&4 OK EX, nér du

er feerdig.




i 3 e —
Kl i k nu p a IS LK THC Administrator
A Forlad 2 Logud

[
B Sprog @) Om

Al | System i

LK IHC controller oppetid 0 dage 21 timer 11 min 48 sek

Brugerkonti Kl i LK IHC Control
Administrator—pl’ogl’am‘ LK IHC Administrator - System
mets hovedmenu. . |

Brugerkonti

Klokken pa LK IHC controlleren 2005-05-28 12:3312

Serie nummer 28

6 Du skal oprette dig e

selv som bruger.

LK IHC Administrator - Brugere

e
85005 @om

an

Klik pa Tilfej bruger F.

| feltet Logonprofil El skal du
7 skrive brugernavn og kode-
ord, Der skelnes mellem store og
sma bogstaver. Disse oplysninger
skal bruges, nar du kommunike-
rer med controlleren via internettet
eller LAN. Under Gruppe EI: Vzlg
Administratorer El.
Sa har du adgang til alle program-
mer. Udfyld resten af felterne med
personlige oplysninger. Klik pa Tilfej
bruger .

Tilfaj ny brugerprofil

Indtast den nye brugers parametre | de nedenstéends felter

-Lagon profi

Gruppe [4grministratorer ¥

Brugemawn [0
Kodeord [
EE Bekra:tt kodeord [~ Indtastigen

Fomawn [Layie
Efternavn [Knudsen
E-mail adresse [r@hae
Telefonnummer [a207200

oewie ] prfoees 0|

l"
Tilfaj bruger Annuller




8 Nu kan du se din TeReT
nye brugerprofil i Administrator - Brugere

listen over brugere K. ; l
Tiltoj bruger

Hvis du vil fierne en bruger, skal du markere
denne i listen og klikke pa Fjern bruger FA.
Du bliver bedt om at bekreefte dit valg.
Vigtigt: Du ber serge for at fierne standard-
logonprofilen (admin), specielt hvis controlleren kan
tilgés via internettet. Er du logget pa via standard-
logonprofilen, skal du ggre séledes:
a. Opret en ny administratorprofil (pkt. 6-7) med
dit eget brugernavn og kodeord.
b. Log ud af Administrator.
c. Log in via din nyoprettede administratorprofil.
d. Du kan nu slette standard-logonprofilen.

‘I O | brugermenuen kan du ogsa oprette
yderligere brugere og du kan redigere

de forskellige brugeres profiler ved at klikke pa
Rediger bruger El.

37

Rediger bruger

(> M

Fiern bruger

o)
Tilbage

Efternavn
Knudsen

LK IHC Control
LK IHC Administrator - Brugere|

Titfej bruger

g 38

Rediger brugsr

Erugernav




Kommunikationsindstillinger i LK IHC Visual®

Hvis du har installeret LK IHC

Fler Rediger Vs Indsest Bblotek Simulering | conti

. . |ozale
Visual: Start programmet 0p, 0g ey e
klik p& Controller Kl i menulinjen. Veelg [Fomae= Lol e
. . . T [ Entee [ & Uniinksll LK THC Wireless produkter
Kommunikationsindstillinger F. Deeee’ Gl
Hame ol b
[ Brvagers [ Brvagers
[J Garage . [ carage
[ Keelder [ Keelder
[ Udendsrs “-[ udendors
edger opszstring for LK IHC controller L
Defaultindsti”ingen, USB, bruges, nar Kommunikationsindstillinger... i x|
der kommunikeres via USB-kabel. - Kammurikatinsinterfa
IP-adressen bruges, nar der kommunikeres UsB =
UsB
via netveerkskabel (almindeligt eller krydset :M
kabel). Standardadressen er 192.168.1.3, 09 | g caram i
portnummeret er 443. Disse veerdier skal du [fdmin [
tilpasse, sa de stemmer overens med dem, st |
du har indtastet i controllerens Administrator- = -
program LK IHC contioller ke fundet
X
Hvis du vil eendre veerdierne, skal du

veelge Indtast IP-adresse E1. —




Skriv den IP-adresse og det port-
3 nummer Bl , som du har tildelt
controlleren i Administrator. Klik pa OK
F for at vende tilbage til forrige menu.

Veelg indstillingen IP med den
4 nye adresse og port E1. Tjek, at
Kommunikationsstatus er i orden El, og
klik pa OK for at afslutte E.

Indtast LK IHC controller IP-adresse x|
LK IHC controller IP-adresse
IP-adresse n Pork
C13 225 200 | [443
A OF I Annuller |
Kommunikationsindstillinger... ll

~ Kommunikationsinterfac

00 - Port: 443

= LK IHC controller administrator konko

Brugernawn Adgangskode

admin I xxxxx

Indtast

~ Kammurik ationgstatu

& LK IHC cortraller forbundet

E Ok I Annuller




Kontakt med controlleren fra internetbrowser

Via USB-kabel: Tast USB

Via krydset netvaerkskabel: Tast controllerens IP-adresse, f.eks. 192.168.1.3
Via dit intranet: Tast controllerens IP-adresse, f.eks. 192.168.1.3

Via internettet: Du skal konfigurere din router, saledes at controllerens "Web
port” og "Sikker port” (standard hhv. 80 og 443), bliver viderestillet til controlle-
rens |P-adresse (standard 192.168.1.3). Proceduren for dette afheenger af din
routers fabrikat og model.

Nar routeren er konfigureret: Indtast din routers IP-adresse udaditil, f.eks.
80.162.79.117

Hvis du ikke anvender default-portnummeret 80, skal du foran IP-adressen
indtaste http://, og efter IP-adressen skal du indtaste porthnummeret, f.eks.
http://192.168.1.1:8080 (8080 er her det nye portnummer).

e
v o X B gy b 2% oy X gy R R
00000000000000

K] IHC Visual Controller / Viewer

L

<€




Placering af antenne

Lodret monteret Vandret monteret

Signalerne udsendt fra controllerens antenne udbreder sig i et symetrisk felt
som en “badering” omkring antennen. Man vil derfor opleve forskel i antennens
reekkevide afhaengig af om den monteres lodret eller vandret.

Signalveje

Reflektioner, spredning og brydning betyder at signalet fra sender til modtager



vil felge forskellige veje. Det resulterende signal ved modtageren vil derfor
veere summen af en raekke signaler, som bade kan forsteerke eller deempe
det oprindelige signal afhaengigt af det sted man iagttager signalet. | seerlige
ugunstige situationer kan man opleve at det oprindelige signal deempes sa
meget, at et omrade opleves som “dgdt”, mens der fa centimeter ved siden af
er fin modtagelse.

| tvivlstilfeelde kan man anvende et IHC Wireless testkit til at teste installationen.

Reflektioner
Opstér nér en bglge mader et andet materiale f.eks. veegge, mabler og personer
(~speil)".

Spredning
Sker ved skarpe hjerner og sma partikler. Her splittes signalet op i nye signaler med
hver deres udbredelsespunkt (~diffust lys).

Dampning
Materialer har forskellige evne til at deempe signaler (~solbriller).

Brydning
Nar et signal passerer fra et materiale til et andet materiale via en ikke-vinkelret vej,
vil signalet brydes, dvs. at signalet aendre retning (~lys i brilleglas).

() parentes er angivet et kendt faanomen fra optikkens verden.




Gode rad

. Placér antennen taettest pa omrader, hvor du ensker god tradlgs forbindelse.

. Haj placering er bedre end lav. Ved hgj placering ber antennen vendes nedad for at
undga, at beslaget skygger for feltet.

. Placér antennen sa den ikke er daekket til. Ikke inde i skabe, tavler og lignende.

. Placér antennen fjernt fra store metalgenstande, f.eks. radiatorer, keleskabe, jern-
armeret beton osv.

. Benyt altid det medfelgende antennebeslag til fastgerelse af antennen. Det giver
antennen en afstand fra vaeggen, sé at der ikke opstar stdende reflektioner. Laeg
aldrig antennen i bunden af en tavle eller i en kabelbakke.

. Veer opmeerksom pa at antennen kan monteres bade vandret og lodret.

. Placér antennen fjernt fra andre tradlgse systemer, da det mindsker risikoen for inter-
ferens under daempning.

. Forestil dig antennen som en glgdepaere og gulve, vaegge og genstande i huset
er transparente materialer med forskellig gennemsigtighed. Traevaegge er naesten
gennemsigtige, mens jernarmerede vaegge er naesten uigennemsigtige (benyt tabel-
len). Du skal sa forestille dig, hvorvidt du kan se lys de steder, hvor du vil modtage de
tradlgse signaler.

Eksempel pa ideel placering

Tveersnit af hus

Antenne

4 Wireless signal. Alle punkter p& overfladen har ens energi.

Central placering, hvilket giver mindst afstand til fierneste komponenter.



Flere antenner for storre dakning

Ved brug af antennesplitter kan man benytte flere antenner for at ege deeknin-
gen. Veer dog opmaerksom pa at signalet halveres i filteret, og deempes i
kabler, hvilket undertiden kan betyde at der ikke opnéas nogle fordele med flere
antenner. Dette er vist ved at mindske de enkelte felters reekkevidde.

Med deempnin
P 9 Materiale Dzempning Eksempler

Luft Meget lav Fri arealer, gardsplads
Tree Lav Dare, gulv, skilleveegge
Plast Lav Skilleveegge
Glas Lav Ikke-tonede vinduer
\ Tonetglas ~ Medium Tonede vinduer
Mur 9//9|’ radiator, Vand Medium Akvarier, springvand
taee\/:en:e? Medium Dyr, mennesker, planter
En kraftig deempende Det er her bedre at .
A Mursten Medium Veaegge
mur eller radiator ger placere antennen ) )
. Gips Medium Skillevaegge
at central placering over muren eller . .
. . . Keramik Hoj Fliser, teglsten
ikke er optimal. radiatoren.
Beton Hoj Beerende vaegge, gulve, sgjler
Jord Meget hej Keeldre, jordvolde, altankasser
Metal Meget hgj Armeret beton, metalskab



IHCREMOTE®

Med IHCRemote kan du styre og overvage din IHC Installation

med en Apple eller Android baseret smartphone.
Uanset telefon skal falgene indstillinger udfgres pa

Controlleren

Aben Administrator via f.eks. "Internet Explorer”.
Kontroller at IP adressen er opsat under "Netveerk”, se

side 17, punkt 2.

Tilbage i Administrator-program-
2 mets hovedmenu skal du klikke
pa Adgangskontrol Ell lzengere nede
i skeermbilledet.
| menuen Adgangskontrolindstil-
linger skal du afkrydse felterne A og
El for at sikre at LK IHC SceneView er
tilgeengelig fra bade lokalt netveerk og
over internettet.

ler USE %
¥ LK IHC Administrator I~ LKIHC Administrator
¥ LKIHC Visual ¥ LKIHC Visual
LK MK
¥ Online rapparter IV Online rapporter
F LK VLK
LK ™ LK
F LK F LK




Installation pa iPhone/iPad/iPod touch/Android

P& iPhone, iPad eller iPod Touch
1 trykker du ¥ for at dbne "App
Store” (f’ Android markedet pa Android)
2 Seg efter IHCRemote.

t=j

App Store IHCRemote

Tryk pa IHCRemote-ikonet for at
downloade applikationen.
Opseetning af applikationen farste
4 gang klares nemt ved at indtaste
controllerens IP-adresse samt bruger-
navn og password til controlleren.
IHCRemote henter nu alle relevante
informationer fra IHC controlleren og
gemmer dem i applikationen. Genstart
IHCRemote efter indstilling af settings.
Du kan oprette din egen favoritliste S
5 med de mest brugte funktioner i
den onskede reekkefglge. Desuden kan
applikationen tilpasses med 92 forskel-
lige IHC symboler fra den medfelgende
symbolpakke.




Registrér din IHC installation

Hvis du registrerer din IHC Installation, sender vi en mappe, som du kan
videregive til din kunde. Mappen indeholder materiale, som er mélrettet slut-
brugere, faneblade til dokumentation, USB memory stick til opbevaring af IHC
projekt mv.

Du registrerer IHC installationen ved at udfylde formularen pa
http://www.lk.dk/ihcreg

E_ g k& Korrespondance

Dokumentation

> IHC Net certifikat
Vejledninger

”  Serviceaftale
Noter

L

{ lnfonna!ionsmateriale




Sikkerhed

Schneider Electric Danmark A/S kan ikke geres ansvarlig for falger af hacking
eller virusangreb pa controlleren. Ved datatrafikken mellem klient og server
benyttes SSL-kodningsteknologi, som bl.a. ogsé anvendes af netbanker.

Den teknisk kyndige person, der udarbejder brugergraensefladen (vha. Viewer-
programmerne), skal serge for at minimere risikoen for uheld (utilsigtet teend/
sluk af udgang). Dette geres blandt andet ved at overveje fejlmuligheder i den
pataenkte brugergreenseflade og at foretage hensigtsmeessige indstillinger i
Administrator-programmet (adgangskontrol og brugerkonti).
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