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Caratteristiche tecniche

Descrizione Tensione Presa Codice Certificazioni Cavo  
di alimentazione

Cavo  
di interconnessione

 Lampade LED 
con prese

120-230Vac NSYLAMLDS IEC NSYLAM3M NSYLAM1M

120-230Vac NSYLAMLDF IEC NSYLAM3M NSYLAM1M

120-230Vac NSYLAMLDB IEC NSYLAM3M NSYLAM1M

120-230Vac NSYLAMLDU UL NSYLAM3MUL NSYLAM1MUL

 Lampade LED 
senza prese

120-230Vac NSYLAMLD
IEC NSYLAM3M NSYLAM1M

UL NSYLAM3MUL NSYLAM1MUL

 Lampade LED 
 senza prese 

con sensore di presenza
230Vac NSYLAMLDD

IEC NSYLAM3M NSYLAM1M

UL NSYLAM3MUL NSYLAM1MUL

 Lampade LED 
senza prese in Vdc

24-48Vdc NSYLAMLDVDC
IEC NSYLAM3MDC NSYLAM1MDC

UL NSYLAM3MDCUL NSYLAM1MDCUL

Descrizione Tensione Potenza Codice Lunghezza Cavo  
di alimentazione

Cavo  
di interconnessione

 Lampade LED + cavo 
 di alimentazione 

 e di interconnessione

24-48Vdc 5W NSYLAMT5LD1VDC 310 Incluso Incluso

120-230Vac 5W NSYLAMT5LD1 310 Incluso Incluso

120-230Vac 10W NSYLAMT5LD2 560 Incluso Incluso

Lampada LED multifissaggio (10W, 640lm)

Lampade LED economiche

Descrizione Tensione Potenza Codice Cavo  
di alimentazione

 Lampade LED portatili con interruttore on/off  +
base fissaggio + cavo

120-230Vac 10W NSYLAMPORTLD Incluso

Lampade LED portatili

La gamma più versatile  
di lampade LED per quadri elettrici
•  Più opzioni di fissaggio: magnetico, clip, guida DIN, con viti 

•  Più risparmio di tempo: installazione semplice e veloce 

•  Più luminosità: confortevole spettro di colore, ampio angolo di illuminazione  

•  Più compatibilità: certificazioni, alimentazioni e prese incorporate 

Note: caratteristiche differenti in funzione del modello



Lampade LED multifissaggio
Ottimizzazione dello spazio, inserimento in tutti i tipi  
di armadi, installazione semplice e veloce.

3 tipologie di fissaggio (accessori inclusi)

•  Fissagio a clip alla struttura in meno di 3 secondi

•  Fissaggio magnetico in meno di 5 secondi

•  Fissaggio su guida DIN

Connettività

•  Collegamento fino a 5 lampade in serie in uno o più armadi

•  Comando di più lampade con un solo contatto porta

Minimo spazio richiesto

•  Specificatamente studiate per le cornici degli armadi Spacial

•  Illuminano l’interno del quadro senza togliere spazio  
alle apparecchiature installate

Risparmio di tempo e costi

•  Rilevatore di presenza opzionale, per evitare il contatto porta

•  Angolo di illuminazione a 270° che consente di illuminare 
contemporaneamente due armadi affiancati con una sola lampada

Prese incorporate

•  Utilizzo della presa per l’alimentazione di utensili elettrici, laptop, etc.

•  Diverse tipologie di prese internazionali

Compatibilità globale

•  Ampia gamma di Certificazioni Internazionali

•  Ampia gamma di tensioni di alimentazione, compreso 24/48 V dc per 
applicazioni elettroniche



Lampade LED economiche
La scelta semplice, compatibile ed universale  
che offre il miglior rapporto qualità/prezzo.

Collegamento fino a 10 
lampade in serie!

Due tipi di fissaggio (accessori inclusi)

• Supporto ottimizzato per il montaggio su contenitori in metallo  
o poliestere

• Fissaggio magnetico per contenitori in acciaio

Connettività

• Collegamento fino a 10 lampade in serie attraverso uno o più armadi

• Comando di più lampade con un solo contatto porta

Minimo spazio richiesto

• Due diverse dimensioni che ne consentono l’installazione in piccoli 
contenitori a parete o in armadi a pavimento

• Minimo ingombro nel telaio per non ostacolare l’accesso  
alle apparecchiature durante la manutenzione

Risparmio di tempo e costi

• Angolo di illuminazione a 270° che consente di illuminare 
contemporaneamente due armadi affiancati con una sola lampada

Compatibilità globale

• Ampia gamma di Certificazioni Internazionali

• Ampia gamma di tensioni di alimentazione, compreso 24/48 V dc  
per applicazioni elettroniche



Lampade LED portatili
Una luminosa ed efficiente lampada a LED che facilita la manutenzione

Compatta, portatile 
e luminosa!

Progettata per la convenienza

• Utilizzabile per manutenzione temporanea o per installazione 
permanente

• Compatta e portatile, per essere spostata facilmente  
quando necessario

• Ampio angolo di illuminazione che consente di illuminare  
uno o più armadi affiancati

Possibilità di montaggio permanente

• Fissaggio del supporto a viti o adesivo per tutti i tipi di contenitori
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In ragione dell’evoluzione delle Norme e dei materiali, le 
caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del 
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