
Lampes à LED 
pour coffrets et armoires

Portable
Large flux lumineux
Permet d’éclairer deux armoires adjacentes.

Ergonomique
Interrupteur encastré pour prévenir 
tout arrêt accidentel.

Socle malin
Peut recevoir le cordon d’alimentation enroulé. 
Se fixe soit avec un adhésif soit avec des vis.

Premium
3 montages très rapides 
Clips de fixation sur montant,  
bande magnétique  
ou montage sur rail DIN.
Câblage jusqu’à 5 lampes en série.

Large choix
Certification UL ou CEI.
Avec ou sans prise au choix (FR, DE, GB, US). 
Alimentation en alternatif ou continu.

Version avec détecteur de présence
Evite d’installer un contacteur de porte.

Optimum
Grande modularité 
Jusqu’à 10 lampes commandée avec un seul 
contacteur de porte (connexion en série).

Installation aisée
Clips de fixation à visser  
ou bande magnétique à coller.

Encombrement réduit
Montage possible sur un encadrement 
de porte.
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simple avec détection 
de mouvement

très basse tension

NSYLAMLD NSYLAMLDD NSYLAMLDVDC

 @120-230 VCA  @230 VCA  @24-48 VCC

 @10 W - 640 lm
 @40 x 63 x 372 mm

Premium

NSYLAMLDS NSYLAMLDF NSYLAMLDB NSYLAMLDU

 @ standard 
allemand

 @ standard 
français

 @ standard 
britannique

 @ standard 
américain

 @120-230 VCA

 @10 W - 640 lm
 @40 x 63 x 372 mm

Portable

NSYLAMPORTLD

 @CEI
 @120-230 VCA
 @10 W - 640 lm
 @ cordon d’alimentation de 

3 m avec fiche mâle
 @ lampe et support :  

325,5 (+ 78 pour le crochet) 
x 66 x 91,5 mm

Optimum

NSYLAMT5LD2 NSYLAMT5LD1 NSYLAMT5LD1VDC

 @120-230 VCA  @120-230 VCA  @24-48 VCC

 @10 W
 @22 x 30,5 x 560 mm

 @5 W
 @22 x 30,5 x 310 mm

 @ câbles d’alimentation et d’interconnexion livrés

Cordons CEI
alimentation NSYLAM3M NSYLAM3MDC

interconnexion NSYLAM1M NSYLAM1MDC

 @120-230 VCA  @24-48 VCC

Cordons UL
alimentation NSYLAM3MUL NSYLAM3MDCUL

interconnexion NSYLAM1MUL NSYLAM1MDCUL

 @120-230 VCA  @24-48 VCC

Lampes à LED
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