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四十多年来，施耐德电气一直致力于在公共配电、工业及民用建筑领域为中压配电网

提供保护、监测与控制的解决方案。

MVnex 是应用于高压/中压与中压/中压变电站的户内金属封闭开关设备。

开关柜为移开式金属铠装型。

MVnex 的设计充分考虑了使用者三方面的要求：

可靠的供电连续性

简便的安装、操作与维护

运行人员的安全
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综述 MVnex: 多才多艺

哪里需要 MVnex?
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综述 MVnex: 多才多艺
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典型的高压/中压变电站，标准化安装

灵活与适当的方案

工业化的方案

专业的工程
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MVnex 12 kV 开关柜

中压设备由包括开断单元、电流互感器、电压互感器、中压接线端与二次设备的一组

开关柜组成。
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本地化要求
MVnex 柜型为模块化结构，其设计满足：

中国要求

中国标准

快速响应
MVnex 致力于提供：

对报价与招标快速响应

出色的性能配以优化的方案

本地化生产
MVnex 的设计专为面向本地化生产，施耐德电气公司提供全面支持：

技术

生产

质量控制

流程
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综述 MVnex: 紧贴用户

MVnex 如何满足您的需求？
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Certificate STLA
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综述 MVnex: 施耐德电气的
产品设计

MVnex 能提供什么承诺? 鉴定认证
取得型式鉴定证书保证了产品：

在由独立组织按标准程序 (EN 4500)批准的试验室通过型式试验

符合公认的国际标准

MVnex 已通过属 STL (短路试验联盟)成员的组织批准的 EN 45011 鉴定

中国西安型式试验

符合标准
所有柜型均按 IEC 出版物最新版本经过试验：

关于中压开关设备和控制设备的 IEC 60298 与 60694
定义外壳防护等级的 IEC 60529
中国国家标准 GB3906 与电力行业标准 DL404

施耐德电气的设计

MVnex 的设计全面运用了各种先进手段如计算机辅助设计、合成试验室，动态模

拟等……

MVnex 的设计充分考虑了安装、运行及维护方面的实际情况：

可靠：使用者将受益于施耐德电气集团四十多年来不断提高的运行可靠性

简便：就地手动操作极为简便, 每台开关柜前面板上的模拟图示使操作程序与分合

操作非常易于理解

安全：完善的机械和电气联锁有效地防止了误操作
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柜体结构 功能

金属铠装型式，符合 IEC 60298 定义，由四个完全独立的隔室组成：

防护等级

外壳为 IP4X，符合 IEC 60529
隔室间为 IP2X

结金属板采用敷铝锌板及电镀锌板，耐腐蚀性能好

喷涂：高温喷涂环氧粉

绝缘元件：具防火性能
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低压室

断路器室

母线室

电缆室
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可抽出部件与接地部件

组成：

可抽出式断路器

配有金属活门档板与专用套管的完整安装框架(Cradle)
带关合能力的接地开关

连接断路器控制回路与低压室的低压插头

联锁

开关柜设计了一系列联锁防止操作人员误操作

MVnex提供安全保证：

进入电缆室

推入与拉出断路器

操作接地开关

打开断路器室的门

保护控制与指令

Sepam 1000＋是一种多功能数字式保护装置，主要应用于：

变电站：S型
变压器：T型
电动机：M型

母线：B型

传感器

固定在断路器触臂外的套管上，与多功能保护装置Sepam 1000+相连。电流范围从

25 A～3150 A。
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综述 功能

1,50 m
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电缆连接室

由开关柜前部和后部均能方便地进入该隔室：

电缆或母排连接

上进线或下进线

电压互感器

电流互感器(低压小容量CT或中压CT)

母线室

采用矩形扁平母排，亦无脆弱部件，因此本隔室在正常运行条件下无需专门维护。

选件：

柜间隔板

绝缘母线及接头

安全性

整体结构保证了过压气体能有效释放

每个隔室均设有向上排气的泄压通道
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柜体结构 功能



�

柜体结构 技术参数

 符合标准

 IEC 60694 与 GB11022： 高压开关设备通用技术条件

 IEC 60298 与 GB3906： 交流金属封闭开关设备

 IEC 60056 与 GB1984： 高压交流断路器

    正常使用条件 (符合 IEC60694 及 GB11022)

正常运行条件 户内型设备

环境空气温度

- 最低温度 -5  
- 最高温度 +40  
- 24 时平均 +35  
海拔 <=1000 米
湿度 (相对湿度)
- 日平均值 <=95%
- 月平均值 <=90%

    电气特性 (符合 IEC 60298 及 GB3906)

额定电压 kV rms 12
额定绝缘水平

- 工频耐受电压 (50Hz,1min) kV rms  42
- 雷电冲击耐受电压 (1.2/50  ) kV peak  75
额定电流

- 母线 A rms 630-1250-2500-3150
- 断路器 A rms  630-1250-2500-3150
额定热稳定耐受电流 (4 秒) kA rms  25-31.5-40
额定峰值耐受电流 kA peak  63-80-100
防护等级

- 外壳  IP4X
- 隔室间  IP2X

    外形尺寸

额定参数 H (高) W (宽) D(深)(mm)
 (mm) (mm) 普通柜 防内燃弧柜

630-1250A  2320  800 1595 1780
1600-2500A 2320  900  1595 1780
3150A  2320  900  1745 1780
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核心元件 Evolis 断路器
根据用户需求定制

Evolis 能为您带来什么?

Evolis 断路器选型简单，物超所值

装配完整并经过试验的单元
本产品易于安装，所需仅为机械配合尺寸。安装说明书将向用户详细介绍安装所需。

本产品提供高可靠性的品质保证，其所有元件配合完美，极限值如闭锁系统、绝

缘强度和温升均在整个设计过程中进行了验证。本系统功能完备，且按 IEC 60 298和 
IEC 60 056 标准进行了严格试验。
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核心元件 Evolis 断路器
简单、便捷

Evolis 如何简化你的生活？
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MVnex开关柜
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Evolis 断路器

Masterpact 断路器

定货与发货
你可以：

在订购断路器的同时订购安装框架 (Cradle)

安装
Evolis 很容易装入开关柜中

2种相间距  (185-240mm)
体积优化，整个系列产品有统一的高度和深度

电气附件在整个产品系列中可以互换

运行
增加安全性

Evolis的设计和工业化生产为操作者在简单、快速的操作中提供最大的安全性

金属防护挡板

安全闭锁装置避免用户在推入或移出时误操作

柜门关闭时推入和移出断路器

减少维护

在额定电流下操作 10,000 次以内不需进行常规维护 (润滑、校正等)
可以通过极间测量诊断触头磨损情况

电气附件很容易在现场安装 (所需工具仅为一把螺丝刀)
备品备件与 Masterpact 断路器一致

可利用 Sepam 1000+对断路器功能进行诊断 
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全系列的附件及二次元件在工厂完成组装，也可单独发货:
-弹簧储能马达 (MCH),
-分励脱扣线圈 (MX),
-分励合闸线圈 (XF),
-辅助接点 (OF,SDE,PF,CE/CD),
-操作计数器 (CDM),
-用挂锁和 (或)钥匙锁锁定/铅封

选件:

-欠压脱扣线圈 (MN),
-低能量脱扣线圈 (MITOP),

电气特性，符合 IEC 60056 标准

Evolis 断路器

    
额定电压 Ur  (kV) rms  12  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
额定绝缘水平 Up  (kV) rms  75  75  75 75 75  75  75  75 75  75 75  75  75
额定短路开断电流 Isc  (kA) rms  25  25  25 25 25  31.5  31.5  31.5 31.5 31.5  31.5  40  40
额定正常电流 (-25  ,+40  ) Ir  (A) rms  630  1250  1600 2000 2500  630  1250  1600 2000 2500  3150  2500  3150

注：有关大电流参数的需求，请与我们联系。

   外形尺寸和重量

 相间距 W (宽) H (高) D (深) 重量

 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
   12 kV  185  700  960  1140  108
   630 ~1250 A

    12 kV  240  880  960  1140  161
   1600 ~3150 A

核心元件 Evolis 断路器
技术参数

Evolis 断路器用于保护和控制中压
公共配电网与工业电网。
Evolis 断路器是户内开关设备。

额定电压 12 kV
额定正常电流 630 A - 1250A -1600A - 2000A - 2500 A - 3150 A
额定短路开断电流 25 kA -31.5 kA - 40 kA

 符合标准

IEC 60694 与 GB 11022:高压开关设备通用技术条件

IEC 60298 与 GB 3906:交流金属封闭开关设备

IEC 60056 与 GB 1984:高压交流断路器

 认证

根据 ISO/IEC 25 和 EN 45011 标准由独立实验室 (STL 成员)认证

根据 ISO 9001 和 ISO 9002 质量标准由施耐德电气 IQNET 部门认证

中国西安型式试验

 安装

相间距:185mm (1250A),240mm (2500~3150A)

 操作

10,000 次操作周期内免维护

金属活门挡板覆盖一次静触头

柜门关闭后才允许推进/抽出操作
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一般特性，符合 IEC 60056 (08/99 版)标准

额定频率 fr  Hz  50 &60
额定短路电流持续时间 tk  s 4
额定关合电流  (kA)峰值 2.5 Isc

操作时间 分断 ms  <50
 合 ms  <65
寿命 机械  M2级 

 电气  E2级
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核心元件 继电保护装置
接地开关

MVnex 融汇了何种技术？
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完整的保护系列
Sepam1000＋保护装置与创新的电流传感器配合，提供了完整的测量、保护与电能管

理系列。

一个高性能且经济的方案

Sepam 1000+的模块化设计为各种要求均能提供一个低成本的方案

易于订货及安装

保护系列中的全部元件均为标准件，能够迅速交货

专为 Evolis 断路器开发的电流传感器将直接安装在断路器支架的套管上

与 Evolis 断路器配合的，全部保护系列的操作运行均经过试验和鉴定

多功能数字式单元的功能

Sepam 1000 +优于简单的继电保护装置，作为一种真正意义上的保护装置，它提供：

断路器诊断功能 (开断次数和时间，储能时间，累计开断电流平方值)
无论何种型式分合线圈，均能对断路器直接控制

利用 modbus 通信功能对设备进行远动操作

电能监测与控制设备
PowerLogic 电能表是一种低成本、高性能的表计。它可独立使用或作为施耐德电气

的电能监测与控制系统:PowerLogic 系统的一个组件使用。(如需进一步的信息，请与

我们联系)

基本电力监测

- 电流/电压精确度 0.2%
- 内置储存电能消耗分析

- 内置时钟/日历，时间/日期打印

应用灵活

- 独立表计和显示模块

- 可直接连于 600V 以下的电压，更高的电压需用电压互感器

还能提供用于中压与低压电网中的其他设备，如 PowerLogic 线路监测仪表。主要

功能包括完整的电能监测，电能质量分析与记录及输入输出功能控制。

施耐德电气低压元器件
低压间集成了梅兰日兰和 TE 电器的标准化低压元器件

例如：

额定电流从 1A 到 100A 的低压开关

按钮

旋转开关

指示灯

光电开关

接地开关
接地开关用于接地和在电缆室工作前短接电缆接头。本接地开关设计为具有 80kA

关合能力，包括:
一个不依赖于操作者动作快慢的快速关合机构

一套联锁使其只有在断路器分闸并被抽出后才能操作

三个电容式分压器内置于支撑绝缘子中，并连接到位于前面板的三个氖灯指示器，

用于显示电缆是否带电。

带电显示装置符合 IEC 61958。
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