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/  /  / ОПА СНОСТЬ / ҚАУІПТІ

/ / ВНИМАНИЕ / САҚ БОЛЫҢЫЗ

Соблюдайте особую 

осторожность при наклоне 

изделия на 90 градусов для 

его транспортировки, чтобы 

не допустить защемления 

пальцев. (XVG    M)

Өнімді тасымалдау үшін 90 

градусқа еңкейту кезінде, 

саусағыңызды қысып 

алмайтындай абай болыңыз. 

- Отключить оборудование от 
всех источников питания перед 
началом его обслуживания.
- Перед включением питания 

необходимо подсоединить 

защитное заземление (PE) 

к изделию XVG.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, 
ВЗРЫВА ИЛИ
ВСПЫШКИ ДУГИ 

Несоблюдение этих 
инструкций приведет к 
смертельному исходу или 
серьезной травме.

HAZARD OF ELECTRIC 
SHOCK, EXPLOSION OR 
ARC FLASH

- Disconnect all power before 

servicing equipment.

- Connect Protective Earth (PE) to 

XVG product before turning on 

power.  

Failure to follow these 

instructions will result in death 

or serious injury.

ТОК СОҒУ, ЖАРЫЛУ 
НЕМЕСЕ ДОҒАЛЫҚ ЖАРҚЫЛ 
ҚАУПІ БАР

- Жабдыққа қызмет көрсетуден 
бұрын барлық қуатты 
ажыратыңыз.
- Қуатты қоспас бұрын, XVG 

өніміне қорғаныс жерге 

тұйықтауды (PE) жалғаңыз.  

Бұл нұсқауларды орындамау 
өлімге немесе ауыр 
жарақатқа əкеледі.

- 

- 

Pay particular attention when 

tilting the product 90 degrees 

for transportation so as not to 

trap your fingers. 

(XVG    M)

(XVG    M) (XVG    M)

(XVG    M)

Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками.

Не разбирайте и не модифицируйте это изделие. Разборка или модификация данного изделия может привести к его неправильной работе или выходу из строя.

Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за какие-либо последствия эксплуатации этого оборудования.

Электр жабдықты тек білікті қызметкерлер орнатуы, пайдалануы, қызмет көрсетуі жəне техникалық қызмет көрсетуі керек.

Бұл өнімді бөлшектемеңіз немесе өзгертпеңіз. Бұл өнімді бөлшектеу немесе өзгерту зақымдалуға немесе ақаулыққа əкелуі мүмкін.

Schneider Electric осы материалды пайдаланудан туындаған ешбір салдарларға жауапты болмайды.

ГАБАРИТЫ     ӨЛШЕМДЕР 

www.se.com

Authorized supplier in the Russian Federation
Уполномоченный поставщик в РФ:
АО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 127018, Россия, г. Москва,
ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90 Факс +7 (495) 777 99 92

Authorized supplier in the Republic of Kazakhstan
Қазақстан Республикасында ресми жеткізуші:
ЖШС «Шнейдер Электрик»
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Достык даң., «Кен Дала» Бизнес Орталығы, 5-ші қабат.
Тел.: +7 (727) 357 23 57 Факс.: +7 (727) 357 24 39

UK Representative
Schneider Electric Limited
Stafford Park 5
Telford, TF3 3BL
United Kingdom



XVGM     / XVGM      T

XVGB     / XVGB      T
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ГАБАРИТЫ     ӨЛШЕМДЕР 

XVGM      W

XVGM      M

XVGM      HXVGM      

XVGM      T

XVGB1   M   AXVGB1      A

XVGM1   M   AXVGM1      A

Номер компонента     Бөлшек нөмірі

Номер компонента     Бөлшек нөмірі

Длина провода    Сым ұзындығы

Тип провода    Сым түрі

mm in mm in

820 32.3 530 20.9

820 32.3 530 20.9

750 29.5 460 18.1

1050 41.3 750 29.5

960 37.8 680 26.8

920 36.2 630 24.8

Power cable Signal cable

XVGB1   M   AXVGB1      A

XVGM1   M   AXVGM1      A

XVGB     H

XVGB     M

XVGB     W

XVGB       A

XVGB     M   A

XVGM      H

XVGM      M

XVGM      W

XVGM1     A

XVGM1   M   A

XVGM     

XVGM   S

XVGM      H

XVGM   SH

XVGM      T

XVGM   ST

XVGM      M

XVGM   SM

XVGM      W

XVGM   SW

www.se.com
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Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

XVGB     

XVGB   S

XVGM

XVGM   S

XVGB     T

XVGB   ST

XVGM     T

XVGM   ST

XVGB     W

XVGB   SW

XVGM     W

XVGM   SW

XVGB     M

XVGB   SM

XVGM     M

XVGM   SM

XVGB1   M   A

XVGM1   M   A

XVGB     M

XVGB   SM

XVGM     M

XVGM   SM

XVGB1   M   A

XVGM1   M   A

XVGB     M

XVGB   SM

XVGM     M

XVGM   SM

XVGB1   M   A

XVGM1   M   A

XVGB     H

XVGB   SH

XVGM     H

XVGM   SH

XVGB1     A

XVGM1     A

УСТАНОВКА     ОРНАТУ 

www.se.com



PS BU

XVGB3   / XVGB3S    

XVGM1    / XVGM1S    / XVGM1S  F XVGM2   / XVGM2S    XVGM3   / XVGM3S    

XVGB1    / XVGB1S    / XVGB1S  F XVGB2   / XVGB2S 

XVGB4   / XVGB4S    

4/8

or

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ПРОВОДКА     СЫМДЫ БАҒЫТТАУ

ҚОСЫМША БӨЛШЕКТЕРДІ ОРНАТУ

RD : Red /  / 赤 / Красный / Қызыл

GR : Green /  / 緑 / Зеленый / Жасыл 

OR : Orange /  / オレンジ / Оранжевый / Қызғылт сары

YE : Yellow /  / 黄 / Желтый / Сары

BU : Blue /  / 青 / Синий / Көк

GY : Gray /  / グレー / Серый / Сұр

BK : Black /  / 黒 / Черный / Қара

Vc : Rated Switching Voltage /  / 切り替え定格電圧 / Номинальное напряжение переключения /

       Нормативті ауыстырылатын кернеу

Ic : Rated Switching Current /  / 切り替え定格電流 / Номинальный ток переключения /

      Нормативті ауыстырылатын ток

PS BR: Power Supply Brown /  / 電源ブラウン / Электропитание, коричневый / Қуат көзі қоңыр

PS BU: Power Supply Blue /  / 電源青 / Электропитание, синий / Қуат көзі көк

220 - 240 V

COM
PS BR

PS BU

Only apply voltage to Power Supply Line Only apply voltage to Power Supply Line Only apply voltage to Power Supply Line

COM COM
PS BR

PS BU

1 A 1 A 1 A

220 - 240 V 220 - 240 V

or

PS BR

Объяснение аббревиатур 

Аббревиатуралар түсіндірмесі

24 V 24 V 24 V

24 V

www.se.com



XVGM1     A

XVGB1  M   A

XVGM1  M   A

XVGM     M
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255.6

302.2

445.7

492.2

10.1

11.9

17.5

19.4

485.7

532.2

19.1 525.7 20.7

21

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Slide and hold     , tilt the product slowly until the product is completely lie down. Then release     . 

Сдвиньте и удерживайте     , медленно наклоняйте изделие, пока оно полностью не примет горизонтальное положение. Затем отпустите     . 

     сырғытыңыз жəне ұстаңыз да, өнім толығымен төмендегенше оны баяу түсіріңіз. Кейін     босатыңыз. 

Номер компонента     Бөлшек нөмірі

Эксплуатация модели для установки на стойку со складывающимся кронштейном 

Бүгілетін кронштейні бар түтікті үлгіні басқару 

*

Блоки Бірліктер*

* * *

(XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A)

(XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A)

(XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A)

(XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A)

(XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A)

8

352.6

351.8

245.6

208.6

9.67

8.21

292.2 11.5

13.9

13.8

392.6

391.8

15.5 432.6 17.0

431.8 17.015.4

382.6

435.7

15.1

17.1

422.6

475.7

16.6 462.6 18.2

515.7 20.3

- -

- -

- -

- -

142.6

398.8

5.61

15.7

182.6

438.8

7.19 222.6 8.76- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

162.0

482.2

189.2

6.4

19.0

7.4

522.2

229.2

20.6

9.0

398.3

430.1

15.7

16.9

438.3

470.1

17.3

18.7

17.3

18.5

- -

- -

- - - - -

- - - - -

-

- -

-

-

-

- -

- -

- -

- -

-

-

-

XVGM       :  -25 ... +65     /-13 ... 149 

XVGB        :  -35 ... +70     /-31 ... 158 :

XVGM       :  0 ... +50     / 32 ... 122 

XVGB        :  -10 ... +50     / 14 ... 122 :

XVGB     / XVGB    T / XVGM     / 

XVGM    T / XVGB1    A / XVGM1    A     :   IP23

XVBG    W / XVGB    H / XVBM    W / XVGM    H   :   IP53

XVGB  SH / XVB  SW / XVGM  SH / XVM  SW              :   IP42

XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A :   IP40

(for XVGB    H / XVGM    H)

NPN PNP open collector

     XVGB         : Us: 24V AC/DC Vc: 24V DC, Ic: 45mA (LED), Ic: 350mA (Buzzer)

PNP open collector 

     XVGM        : Us: 220...240V AC, Vc: 24V DC, Ic: 45mA (LED), Ic: 350mA (Buzzer)

(XVGB    M / XVGM    M / 

XVGB1  M  A / XVGM1  M  A)

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : TUBE MOUNTING WITH “L” BRACKET

XVGB    T / XVGM    T : DIRECT TUBE MOUNTING

XVGB    H / XVGM    H : TUBE MOUNTING WITH FIXING PLATE 

XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A : TUBE MOUNTING WITH FOLDING BRACKET

XVGB    W / XVGM    W : BASE MOUNTING

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 

- Requires ground connection.

-  

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 

- 

XVGB     M

XVGB

XVGB     T

XVGB     H

XVGB     M

XVGB     W

XVGM

XVGM     T

XVGM     H

XVGM     M

XVGM     W

XVGB1     A

XVGB1  M   A

XVGM1  M   A

41

104

88

26

36

50

52

46

54

68

68

109

135

140

180

207

www.se.com
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8

352.6

351.8

245.6

208.6

9.67

8.21

292.2 11.5

13.9

13.8

392.6

391.8

15.5 432.6 17.0

431.8 17.015.4

382.6

435.7

15.1

17.1

422.6

475.7

16.6 462.6 18.2

515.7 20.3

- -

- -

- -

- -

142.6

398.8

5.61

15.7

182.6

438.8

7.19 222.6 8.76- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

162.0

482.2

189.2

6.4

19.0

7.4

522.2

229.2

20.6

9.0

398.3

430.1

15.7

16.9

438.3

470.1

17.3

18.7

17.3

18.5

- -

- -

- - - - -

- - - - -

-

- -

-

-

-

- -

- -

- -

- -

-

-

352.6

351.8

245.6

208.6

9.67

8.21

292.2 11.5

13.9

13.8

392.6

391.8

15.5 432.6 17.0

431.8 17.015.4

382.6

435.7

15.1

17.1

422.6

475.7

16.6 462.6 18.2

515.7 20.3

- -

- -

- -

- -

142.6

398.8

5.61

15.7

182.6

438.8

7.19 222.6 8.76- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

162.0

482.2

189.2

6.4

19.0

7.4

522.2

229.2

20.6

9.0

398.3

430.1

15.7

16.9

438.3

470.1

17.3

18.7

17.3

18.5

- -

- -

- - - - -

- - - - -

-

- -

-

-

-

- -

- -

- -

- -

-

-

-

XVGM       :  -25 ... +65     /-13 ... 149 

XVGB        :  -35 ... +70     /-31 ... 158 

XVGM       :  0 ... +50     / 32 ... 122 

XVGB        :  -10 ... +50     / 14 ... 122 

XVGB     / XVGB    T / XVGM     / 

XVGM    T / XVGB1    A / XVGM1    A     :   IP23

XVBG    W / XVGB    H / XVBM    W / XVGM    H   :   IP53

XVGB  SH / XVB  SW / XVGM  SH / XVM  SW              :   IP42

XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A :   IP40

XVGB    H / XVGM    H

XVGB    H / XVGM    H

NPN PNP 

     XVGB         : Us: 24V AC/DC Vc: 24V DC, Ic: 45mA (LED), Ic: 350mA (             )

PNP  

     XVGM        : Us: 220...240V AC, Vc: 24V DC, Ic: 45mA (LED), Ic: 350mA (            )

(XVGB    M / XVGM    M / 

XVGB1  M  A / XVGM1  M  A)

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 

XVGB    T / XVGM    T : 

XVGB    H / XVGM    H : 

XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A : 

XVGB    W / XVGM    W : 

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 

XVGB    T / XVGM    T : 

XVGB    H / XVGM    H : 

XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A : 

XVGB    W / XVGM    W : 

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 

- 

-  

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 

- 

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 

- 

-  

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 

- 

XVGM1     A

XVGB

XVGB     T

XVGB     H

XVGB     M

XVGB     W

XVGM

XVGM     T

XVGM     H

XVGM     M

XVGM     W

XVGB1     A

XVGB1  M   A

XVGM1  M   A

XVGM1     A

XVGB

XVGB     T

XVGB     H

XVGB     M

XVGB     W

XVGM

XVGM     T

XVGM     H

XVGM     M

XVGM     W

XVGB1     A

XVGB1  M   A

XVGM1  M   A

41

104

88

26

36

50

52

46

54

68

68

109

135

140

180

207

www.se.com



7/8

Световая колонна Ø60
ГАБАРИТЫ

Номер 
компонента 2 блока1 блока 3 блока 4 блока

352.6

351.8

245.6

208.6

9.67

8.21

292.2 11.5

13.9

13.8

392.6

391.8

15.5 432.6 17.0

431.8 17.015.4

382.6

435.7

15.1

17.1

422.6

475.7

16.6 462.6 18.2

515.7 20.3

- -
- -
- -
- -

142.6

398.8

5.61

15.7

182.6

438.8

7.19 222.6 8.76- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -
- -

162.0

482.2

189.2

6.4

19.0

7.4

522.2

229.2

20.6

9.0

398.3

430.1

15.7

16.9

438.3

470.1

17.3

18.7

17.3

18.5

- -
- -

- - - - -
- - - - -

-
- -

-
-

-
- -
- -

- -
- -

-
-

-

XVGM       :  -25 ... +65     /-13 ... 149 
XVGB        :  -35 ... +70     /-31 ... 158 

XVGM       :  0 ... +50     / 32 ... 122 
XVGB        :  -10 ... +50     / 14 ... 122 

XVGB     / XVGB    T / XVGM     / 
XVGM    T / XVGB1    A / XVGM1    A     :   IP23
XVBG    W / XVGB    H / XVBM    W / XVGM    H   :   IP53
XVGB  SH / XVB  SW / XVGM  SH / XVM  SW              :   IP42
XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A :   IP40

8

УСТАНОВКА

Надежно установите на прочной поверхности с минимальной вибрацией.

Изделие устанавливайте так, как показано на рисунке, чтобы обеспечить указанный класс защиты IP.

Плоская шайба

Зубчатая шайба

Водонепроницаемое 
резиновое уплотнение
Кабельный вывод

Добавить трубку для защиты провода, Øмин.: 6 мм/0.24 дюйма и втулку.

Направление для зуммера

Водонепроницаемое 
резиновое уплотнение

Гайка с фланцем

Направление для 
переключателя

ПРОВОДКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эксплуатация модели для установки на стойку со 
складывающимся кронштейном 

«ВКЛ.» для освещения и/или применения непрерывного звукового сигнала

Отключить электропитание до начала монтажа и проводки.

Плавкий предохранитель в комплектацию поставки изделия не входит и 
предоставляется заказчиком.
При необходимости используйте утвержденные UL плавкие предохранители и держатели 
предохранителей.
Колебания напряжения не должны превышать 10%.
Не используйте с источником электропитания, скачки напряжения которого 
превышают 1 кВ 1,2/50 мс, а напряжение шумов превышает 2 кВ 5/50 нс).
Заизолируйте концы неиспользуемых проводов.

Для транспортировки устройство можно наклонить на 90 градусов, переместив 
переключатель положения на складывающемся кронштейне.

Удерживая изделие, подвиньте переключатель разблокировки.
Медленно наклоните изделие.
Убедитесь, что переключатель вернулся в изначальное положение.

Переключатель

Чтобы предотвратить повреждение изделия после установки, его нужно закрепить и 
предусмотреть меры по защите во время транспортировки.

Номер 
компонента

Токопотребление 
(мА)

напряжение 
питания

Предельные 
значения 

напряжения
Блоки Зуммер СДИ

Диапазон рабочих температур

Температура хранения

Диапазон влажности при работе
Рабочая атмосфера

35—85% отн. влажности (без образования конденсата)

Без коррозионно-активного газа

Класс защиты

-

НЕТ

НЕТ

ДА

ДА

XVGM       :  -25 ... +65     /-13 ... 149 
XVGB        :  -35 ... +70     /-31 ... 158 

XVGM       :  0 ... +50     / 32 ... 122 
XVGB        :  -10 ... +50     / 14 ... 122 

XVGB     / XVGB    T / XVGM     / 
XVGM    T / XVGB1    A / XVGM1    A     :   IP23
XVBG    W / XVGB    H / XVBM    W / XVGM    H   :   IP53
XVGB  SH / XVB  SW / XVGM  SH / XVM  SW              :   IP42
XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A :   IP40

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

Кронштейн для настенного монтажа

Складывающийся монтажный кронштейн (для XVGB    H / XVGM    H)

NPN PNP 
     XVGB         : Us: 24V AC/DC Vc: 24V DC, Ic: 45mA (LED), Ic: 350mA (           )
PNP  
     XVGM        : Us: 220...240V AC, Vc: 24V DC, Ic: 45mA (LED), Ic: 350mA (           )

Разомкнутый коллектор NPN PNP
     XVGB         : Us: 24V AC/DC Vc: 24V DC, Ic: 45mA (СДИ), Ic: 350mA (Зуммер)
Разомкнутый коллектор PNP
     XVGM        : Us: 220...240V AC, Vc: 24V DC, Ic: 45mA (СДИ), Ic: 350mA (Зуммер)

(XVGB    M / XVGM    M / 

XVGB1  M  A / XVGM1  M  A)

(XVGB    M / XVGM    M / 

XVGB1  M  A / XVGM1  M  A)

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 
- 
-  

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 
- 

Требуется заземляющее соединение.
Рекомендуемый провод   мин.: 1 x 0,33 мм (AWG16)
                                           макс.: 1 x 1,5 мм (AWG22)

XVGM1     A

XVGB
XVGB     T
XVGB     H
XVGB     M
XVGB     W
XVGM
XVGM     T
XVGM     H
XVGM     M
XVGM     W
XVGB1     A
XVGB1  M   A

XVGM1  M   A

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : УСТАНОВКА НА СТОЙКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
                Г-ОБРАЗНОГО КРОНШТЕЙНА
XVGB    T / XVGM    T : УСТАНОВКА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СТОЙКУ
XVGB    H / XVGM    H : УСТАНОВКА НА СТОЙКУ С ФИКСИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИНОЙ
XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A : УСТАНОВКА НА СТОЙКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
       СКЛАДЫВАЮЩЕГОСЯ КРОНШТЕЙНА
XVGB    W / XVGM    W : УСТАНОВКА НА ОСНОВАНИЕ
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СЫМДЫ БАҒЫТТАУ

ОРНАТУ

ҚОСЫМША БӨЛШЕКТЕРДІ ОРНАТУ

Бүгілетін кронштейні бар түтікті үлгіні басқару 

Дірілі аз қатты бетке бекітіп орнатыңыз.

IP сипаттамасын сақтау үшін, өнімді көрсетілген ретпен орнатыңыз.

Тегіс шайба

Оймалы шайба

Су өткізбейтін резеңкенің 
тығыздатқышы
Кабель шығысы

Жерге тұйықтау қажет.
Ұсынылатын сым   мин: 1 x 0,33 мм (AWG16)
                                ең көбі: 1 x 1,5 мм (AWG22)

Сымды қорғағыш түтікті қосу, Øмин: 6 мм / 0.24 дюйм жəне оқшаулау төлкесі.

Қабырғаға орнату кронштейні

Бүгілмелі орнату кронштейні

"ON" (Қосулы) жанады жəне/немесе үздіксіз дыбыс қолданылады

Орнату жəне сымды бағыттау кезінде қуатты өшіріңіз.

Сақтандырғыш өніммен бірге берілмейді жəне тұтынушы тарапынан сатып алынуы тиіс.
Қажет болғанда UL танылған сақтандырғыштар мен сақтандырғыш ұстағыштарын пайдаланыңыз.
Кернеу ауытқуы 10% артық болмауы тиіс.
Импульстік кернеуі (1кВ 1,2 / 50 мс) мен шу кернеуі (2кВ 5 / 50 нс) артық болатын қуат 
көзінде пайдаланбаңыз.
Пайдаланылмаған сымдардың шеттерін оқшаулаңыз.

Бүгілмелі кронштейнде қосқышты сырғыту арқылы тасымалдау үшін 90 градусқа еңкейтіле алады.

Өнімді ұстап, босату қосқышын сырғытыңыз.
Өнімді баяу еңкейтіңіз.
Қосқыштың бастапқы күйіне оралуына көз жеткізіңіз.

Қосқыш

Орнатудан кейінгі зақымдалуды болдырмау үшін, бұл өнімді тасымалдау кезінде бекемдеп, 
қорғалуы тиіс.

Дабыл бағыты

Су өткізбейтін резеңкенің 
тығыздатқышы

Фланецті гайка

Қосқыш бағыты

(XVGB    H / XVGM    H үшін)

СИПАТТАМАЛАР

Бөлшек 
нөмірі

Ток тұтынылуы 
(мА)

желілік 
кернеу

Кернеу 
шектеулері

Бірлік
тер

Дабыл ЖД

Жұмыс температурасының ауқымы

Жұмыс ылғалдылығының ауқымы
Жұмыс ортасы

35...85% СЫ (конденсатсыз)

Коррозиялы газсыз

Қорғау дəрежесі

Сақтау температурасы

2021

Жоғарғы шам Ø60

ӨЛШЕМДЕР

352.6

351.8

245.6

208.6

9.67

8.21

292.2 11.5

13.9

13.8

392.6

391.8

15.5 432.6 17.0

431.8 17.015.4

382.6

435.7

15.1

17.1

422.6

475.7

16.6 462.6 18.2

515.7 20.3

- -
- -
- -
- -

142.6

398.8

5.61

15.7

182.6

438.8

7.19 222.6 8.76- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -
- -

162.0

482.2

189.2

6.4

19.0

7.4

522.2

229.2

20.6

9.0

398.3

430.1

15.7

16.9

438.3

470.1

17.3

18.7

17.3

18.5

- -
- -

- - - - -
- - - - -

-
- -

-
-

-
- -
- -

- -
- -

-
-

Бөлшек 
нөмірі

2-құрал1-құрал 3-құрал 4-құрал

-

ЖОҚ

ЖОҚ

ИƏ

ИƏ

XVGM       :  -25 ... +65     /-13 ... 149 
XVGB        :  -35 ... +70     /-31 ... 158 

XVGM       :  0 ... +50     / 32 ... 122 
XVGB        :  -10 ... +50     / 14 ... 122 

XVGB     / XVGB    T / XVGM     / 
XVGM    T / XVGB1    A / XVGM1    A                :   IP23
XVBG    W / XVGB    H / XVBM    W / XVGM    H  :   IP53
XVGB  SH / XVB  SW / XVGM  SH / XVM  SW     :   IP42
XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / 
XVGM1  M  A                :   IP40

NPN PNP ашық коллекторы
     XVGB         : Us: 24V AC/DC Vc: 24V DC, Ic: 45mA (ЖД), Ic: 350mA (Дабыл)
PNP ашық коллекторы
     XVGM        : Us: 220...240V AC, Vc: 24V DC, Ic: 45mA (ЖД), Ic: 350mA (Дабыл)

(XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A)

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 
- 
-  

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : 
- 

XVGM1     A

XVGB
XVGB     T
XVGB     H
XVGB     M
XVGB     W
XVGM
XVGM     T
XVGM     H
XVGM     M
XVGM     W
XVGB1     A
XVGB1  M   A

XVGM1  M   A

XVGB     / XVGM     / XVGB1    A / XVGM1    A : "L" ТҮРІНДЕГІ КРОНШТЕЙНІ БАР ТҮТІКТІ ОРНАТУ
XVGB    T / XVGM    T : ТҮТІКТІ ТІК ОРНАТУ
XVGB    H / XVGM    H : ТҮТІКТІ БЕКІТКІШ ТАҚТАНЫ ПАЙДАЛАНЫП ОРНАТУ
XVGB    M / XVGM    M / XVGB1  M  A / XVGM1  M  A : БҮГІЛМЕЛІ КРОНШТЕЙНІ БАР ТҮТІКТІ ОРНАТУ
XVGB    W / XVGM    W : НЕГІЗДІ ОРНАТУ
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