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Ansluten omkopplare fér jalusi-
styrning

Nédvéndiga tillbehér

Ska kompletteras med:
* Ram i motsvarande design

Férutséttningar

Ladda ner Wiser-appen till din smartphone/surfplatta
och installera Wiser Gateway for att konfigurera och
styra Wiser-enheter.

Produktinformation tillgdnglig
Jg

https://www.productinfo.schneider-
electric.com/wiser_eu/

Detaljerad produktinformation finns online i
systemets bruksanvisning. Skanna QR-
koden eller f6lj lanken:

A A FARA

RI§K FOR ELSTOTAR, EXPLOSION ELLER LJUS-

BAGE

En séker elinstallation far endast utféras av kvalificerad

personal. Yrkesverksamma maste visa ingaende kun-

skaper inom foljande omraden:

¢ anslutning till installationsnatverk

* anslutning av flera elektriska apparater

e dragning av elkablar

¢ sakerhetsstandarder, lokala installationsforeskrifter
och bestdmmelser

Underlatenhet att folja dessa instruktioner kan

leda till dodsfall eller allvarlig skada.

Beskrivning av produkten

Du kan anvénda den anslutna omkopplaren for jalusi-
styrning (kallas nedan fér omkopplare for jalusistyr-
ning) for att styra en jalusi- eller rulljalusimotor som &r
utrustad med en andladgesomkopplare.

Styrningsalternativ

Styrning av ditt hem: For att styra omkopplaren for jalu-
sistyrning via Wiser-appen behéver du Wiser Gateway.
Rumsstyrning: For att styra omkopplaren for jalusistyr-
ning med andra Wiser-enheter kan den paras ihop med
andra Wiser-enheter inom samma Zigbee-néatverk.
Direkt drift: Omkopplaren for jalusistyrning kan alltid
styras direkt pa plats. Det gar aven att ansluta valfritt an-
tal mekaniska tryckknappar.

Funktioner

e Skydd av motorn mot skador

« Drift med tillaggsenheter (mekanisk dubbeltryck-
knapp)

Via app:

e Stall in en timer eller ett tidsschema

¢ Stall in skérmen foér status-LED

o Stéll in jalusins rorelsetid

* Variera jalusi- och lamellpositionen

Installation

5%

(® Mekanisk aterfjadrande tryckknapp vid biappara-
tanslutning (tillval)

Ta bort tdcklocket
=2 EEC‘D{JJMQ

Ta bort ramen tillsammans med mandverelementen.

Installation

Ansluta till Wiser Gateway
=> @

Mer information finns i systemets anvandar-
handbok.

g
Parkoppling till andra enheter

For att styra produkten i ett rumsstyrningslage kan den
parkopplas med andra Wiser-enheter inom samma Zig-

bee-natverk.
Jg

Mer information finns i systemets anvandar-
handbok.

Aterstilla Wiser-anslutning

=> &
Alla kontrolllankar mellan enheten och andra Wiser-en-
heter tas bort.

Aterstall till standardinstéllningar

>R
Alla konfigurationsdata, anvéndardata och natverksdata

raderas.

Alla installningar stélls sedan in pa standardinstalining-
ar.

Drift

k

® Forflytta jalusierna uppat och nedat med omkoppla-
ren for jalusistyrning eller biapparaten.

Stoppa jalusierna i rorelse.
© Justera lamellpositionen.
Du kan fjarrstyra rérelsesensorn via Wiser-appen.

Status-LED:ens beteende

Mer information finns i systemets anvandar-
handbok.

o

Felsékning

Mer information finns i systemets anvandar-
handbok.

o

Tekniska data

Markspanning: AC 230V ~, 50 Hz

Markeffekt:

=>Yw
Standby: max. 0,4 W
Anslutningsklammor: Skruvklammor for

max. 2 x2,5 mm2, 0,5Nm
Dubbeltryckknappar, obe-
grénsat antal, max. 50 m
10 A kretsbrytare

4 A, cosp =0,6

2405 - 2480 MHz

Tillaggsenhet:

Sakringsskydd:
Mérkstrém:
Anvandningsfrekvens:
Max. radiofrekvensstrom
som Overfors:
Certifiering:

<10mw
Zigbee 3.0

Atervinn utrustningen separerat fran hus-
hallsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsstal-
le. Professionell atervinning skyddar
manniskor och miljé mot de negativa effekter

— som kan uppsta.

Wiser™ &r ett varumarke som tillhér Schneider
Electric SE, dess dotterbolag och narstaende foretag.
Zigbee® ar ett registrerat varumarke som tillhér Zig-
bee Alliance.

Apple® och App Store® ar markesnamn eller registre-
rade varumarken som tillhér Apple Inc.

Google Play™ Store och Android™ &r markesnamn
eller registrerade varumarken som tillhér Google Inc.

EU-férsdkran om éverensstdmmelse

Hérmed foérsékrar Schneider Electric Industries att den-
na produkt éverensstdmmer med de vasentliga kraven
och andra relevanta bestammelser i RADIOUTRUST-
NINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Férsakran om dver-
ensstdmmelse kan laddas ned pa féljande adress:
schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har nagra
tekniska fragor.

se.com/contact
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n Verhokytkin ZB
Tarvittavat lisdvarusteet

Téaydennettava seuraavilla:
* Vastaavan sarjan kehys

Edellytykset

Lataa Wiser-sovellus alypuhelimeen/tablettiin ja asen-
na Wiser-keskusyksikkd, joka méarittaa ja ohjaa
Wiser-laitteita.

Tuotetietoja on saatavilla
g

Wi https://www.productinfo.schneider-ele-
ctric.com/wiser_eu/

Yksityiskohtaiset tuotetiedot ovat saatavilla
verkossa jarjestelmén kayttéohjeessa: Lue
QR-koodi tai seuraa linkkia.

A A VAARA

SAHKOISKUN, RAJAHDYKSEN TAI VALOKAARI-
PURKAUKSEN VAARA

Vain patevat ammattilaiset saavat suorittaa séh-
kdasennuksen, joka on tehtava turvallisesti. Patevien
ammattilaisten on osoitettava syvallista tietdmysté seu-
raavilta alueilta:

kiintedan sahkdverkkoon kytkeminen
sahkolaiteasennukset

sahkokaapeleiden asentaminen
turvallisuusstandardit, paikalliset johdotussaannét ja
-méaaraykset

Naiden ohjeiden noudattamatta jattdminen aiheut-
taa kuoleman tai vakavan vamman.

Laitteeseen tutustuminen

Voit kayttaa verhokytkinta ZB (jota kutsutaan jaljempéana
nimella séleverho-ohjauksen kytkin) yhden sélever-
ho- tai rullakaihdinmoottorin ohjaamiseen, jossa on raja-
kytkin.

Ohjausvaihtoehdot

Kotiohjaus: Verhokytkimen ohjaamiseen Wiser-sovel-
luksen kautta tarvitset Wiser-keskusyksikon.
Huoneohjaus: Verhokytkinté voidaan ohjata muiden
Wiser-laitteiden kanssa yhdistamalla se muihin Wiser-
laitteisiin samassa Zigbee-verkossa.

Suora ohjaus: Saleverho-ohjauksen kytkinta voi ohjata
aina suoraan paikan paalla. Voit my6s liittaa rajoittamat-
toman mééaran mekaanisia painikkeita.

Toiminnot

* Moottorin suojaaminen vaurioilta

* Kayttd laajennusyksikailla (mekaaninen kaksoispaini-
ke)

Sovelluksen avulla:

* Ajastimen tai aikataulun asettaminen

* Tila-LEDin naytdn asettaminen

» Saleverhon liikkeen ajan asetus

» Saleverhojen ja séleiden asennon muuntelu

Asentaminen

=>5%

® Mekaaninen painike laajennusyksikon litinnassa
(valinnainen)

Suojuksen poistaminen

=2 ﬁg{muQ

Vedé kehys ja ohjauskennot pois.

Asetukset

Yhdistaminen Wiser-keskusyksikk66n
= @\(@)

Lisatietoja on jarjestelman kayttdohjeissa.

o)

Pariliitos muihin Wiser-laitteisiin
Tuotetta voi ohjata huoneohjaustilassa yhdistamalla sen
muihin Wiser-laitteisiin samassa Zigbee-verkossa.

Lisatietoja on jarjestelman kayttdohjeissa.

o)

Wiser-liitettdvyyden nollaaminen

=> &
Kaikki laitteen ja muiden Wiser-laitteiden valiset ohjaus-
linkit poistetaan.

Palautus oletusasetuksiin

= R4
Kaikki konfiguraatiotiedot, kéyttajatiedot ja verkkotiedot

poistetaan.

Sen jalkeen kaikki asetukset palautetaan oletusasetuk-
siin.

k

Kéytté

® Liikuta séleverhoja ylés ja alas saleverho-ohjauk-
sen kytkimella tai laajennusyksikolla.

Pysayta likkuvat saleverhot.
(© Saada saleiden asento.
Liiketunnistinta voi etdohjata Wiser-sovelluksen avulla.

Tila-LEDin toiminta

Lisatietoja on jarjestelman kayttdohjeissa.

o

Vianmaéritys

Liséatietoja on jarjestelman kayttdohjeissa.

o

Tekniset tiedot

Nimellisjannite: AC 230V ~, 50 Hz

Nimellisteho:

=DYw
Valmiustila: enint. 0,4 W
Liittimet: Ruuviliittimet

maks. 2 x 2,5 mmz, 0,5Nm
Kaksoispainikkeet, rajoitta-
maton maéara, maks. 50 m
10 A katkaisija

4 A, cosp =0,6
2405-2480 MHz

Laajennusyksikko:

Sulakesuojaus:
Nimellisvirta:
Toimintataajuus:
Lahetetty enimméisra-
diotaajuusteho:
Sertifiointi:

<10mw
Zigbee 3.0

Toimita laite kotitalousjatteista erotettuna vi-
ralliseen jatteiden vastaanottopisteeseen.
Ammattimainen kierratys suojelee ihmisié ja
ymparistéd mahdollisesti haitallisilta vaiku-

— tuksilta.

Wiser™ on Schneider Electric SE:n, sen tytéryhtioi-
den ja sidosyhtididen tavaramerkki ja niiden omaisuut-
ta.

Zigbee® on Zigbee Alliancen rekisteréity tavaramerk-
ki.

Apple® ja App Store® ovat Apple Inc:n tuotenimié tai
rekisterdityja tavaramerkkeja.

Google Play™ Store ja Android™ ovat Google Inc. -
yhtién tuotenimid tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Schneider Electric Industries vakuuttaa, ettd tama tuote
vastaa RADIOLAITEDIREKTIIVIN 2014/53/EU olennai-
sia vaatimuksia ja muita keskeisid sdanndksia. Vaati-
mustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata sivulta
schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Voit esittaa teknisia kysymyksia maakohtaiseen asia-
kaspalveluun.

se.com/contact

NNZ42618-01 02/21
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m Tilkoblet blindkontrollbryter

Nodvendig tilbehor

Kompletteres med:
* Ramme i passende utforming

Forutsetninger

Last ned Wiser-appen til smarttelefonen/nettbrettet, og
installer Wiser-systemporten for & konfigurere og kon-
trollere Wiser-enheter.

Produktinformasjon er tilgjengelig
Jg

= https://www.productinfo.schneider-ele-
ctric.com/wiser_eu/

Detaljert produktinformasjon er tilgjengelig
online i systemets brukerveiledning:
Skann QR-koden eller folg koblingen:

-|| F
[=] it
For din sikkerhet

A A FARE

FARE FOR ELEKTRISK STOT, EKSPLOSJON EL-
LER LYSBUE

Sikker elektrisk installasjon ma kun utferes av kvalifi-

sert personell. Fagleerte mé bevise at de har grundig

kunnskap pa felgende omrader:

* Tilkobling til installasjonsnettverk

¢ Tilkobling av flere elektriske enheter

* Legging av elektriske kabler

» Sikkerhetsstandarder, lokale kablingsregler og for-
skrifter

Hvis du ikke folger disse instruksjonene vil det

fore til dod eller alvorlig skade.

Bli kjent med produktet

Du kan bruke den ttilkoblede blindkontrollbryteren (omtalt
nedenfor som blindkontrollbryteren) til & kontrollere
en sjalusi- eller persiennemotor utstyrt med en endepo-
sisjonsbryter.

Alternativer for styring

Styring av bolig: For & kontrollere blindkontrollbryteren
gjennom Wiser-appen trenger du Wiser-gatewayen.
Romstyring: For & kontrollere blindkontrollbryteren med
andre Wiser-enheter kan den pares med andre Wiser-
enheter innenfor samme Zigbee-nettverk.

Direkte drift: Sjalusistyringsbryteren kan alltid betjenes
direkte pa stedet. Du kan ogsé koble til et valgfritt antall
mekaniske trykknapper.

Funksjoner

* Beskyttelse av motoren mot skade

* Drift med biapparater (mekanisk dobbel trykknapp)
Via app:

* Innstilling av en tidtaker eller en tidsplan

¢ Innstilling av status-LED-skjermen

» Definisjon av sjalusibevegelsestiden

* Variere sjalusi- og sprosseposisjon

Installerer

=>5%

(@ Mekanisk trykknapp pa biapparattilkobling (tilleggs-
utstyr)

Fjerning av dekselet

=2 EE{LSMQ

Trekk av rammen sammen med driftselementene.

Oppsett

Koble til Wiser-systemporten
=> N

Du finner mer informasjon i brukerhandboken
for systemet.

g
Paring med andre Wiser-enheter

For & styre enheten i romkontrolimodus kan den pares
med andre Wiser-enheter innenfor samme Zigbee-nett-

verk.
g

Du finner mer informasjon i brukerhandboken
for systemet.

Tilbakestilling av Wiser-tilkobling

=> G
Alle kontrolledd mellom enheten og andre Wiser-enhe-
ter slettes.

Tilbakestilling til originalinnstillingene

=Rt
Alle konfigurasjonsdata, brukerdata og nettverksdata er
slettet.

Alle innstillinger settes da til standardinnstillinger.

Drift

k

(® For sjalusiene opp og ned med blindkontrollbryte-
ren eller biapparatet.

Stans de mobile sjalusiene.
© Juster sprosseposisjonen.
Du kan fiernstyre bevegelsessensoren via Wiser-appen.

Oppforsel for status-LED

Du finner mer informasjon i brukerhandboken
for systemet.

o

Feilsoking

Du finner mer informasjon i brukerhandboken
for systemet.

g

Tekniske data

Merkespenning: AC 230V ~, 50 Hz

Merkeeffekt:

=>Yw
Standby: maks. 0,4 W
Tilkoblingsklemmer: Skruklemmer for

maks. 2 x 2,5 mmz, 0,5Nm

Biapparat: Doble trykknapper, ubegren-
set antall, maks. 50 m

Sikring: 10 A automatsikring

Merkestrom: 4 A, cosp =0.6

Driftsfrekvens: 2405 - 2480 MHz

Maks. overfert radiofre-

kvensstrom: <10 mW

Sertifisering: Zigbee 3.0

Ikke kast apparatet i det vanlige hushold-
ningsavfallet, men lever det pa et offentlig
innsamlingssted. Profesjonell gjenvinning
beskytter mennesker og miljo mot mulige ne-

— gative effekter.

Wiser™ er et varemerke og tilherer Schneider Electric
SE, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper.
Zigbee® er et registrert varemerke for Zigbee Alliance.
Apple® og App Store® er merkevarenavn eller regis-
trerte varemerker for Apple Inc.

Google Play™ Store og Android™ er merkevarenavn
eller registrerte varemerker for Google Inc.

EU samsvarserklaering

Schneider Electric Industries erkleerer herved at dette
produktet er i samsvar med hovedkrav og annet relevant
regelverk i RADIOUTSTYRSDIREKTIVET 2014/53/EU.
Samsvarserkleeringen kan lastes ned her: schneider-
electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Ta kontakt med kundesenteret i ditt land hvis du har tek-
niske sparsmal.

se.com/contact

NNZ42618-01 02/21
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m Connected blind control switch

Necessary accessories

To be completed with:
* Frame in corresponding design

Prerequisites

Download the Wiser app to your smartphone / tablet,
and install the Wiser Gateway to configure and control
Wiser devices.

Product information is available
Jg

https://www.productinfo.schneider-ele-
ctric.com/wiser_eu/

Detailed product information is available on-
line in the system user guide. Scan the QR
code or follow the link:

A A DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR
ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by
skilled professionals. Skilled professionals must prove
profound knowledge in the following areas:

¢ Connecting to installation networks

* Connecting several electrical devices

* Laying electric cables

» Safety standards, local wiring rules and regulations
Failure to follow these instructions will result in
death or serious injury.

Getting to know the product

You can use the Connected blind control switch (re-
ferred to below as blind control switch) to control one
blind or roller shutter motor that is equipped with an end
position switch.

Control options

Home control: To control the blind control switch
through the Wiser app you will need the Wiser Gateway.
Room control: To control the blind control switch with
other Wiser devices, it can be paired with other Wiser
devices within the same Zigbee network.

Direct operation: The blind control switch can always
be controlled directly on-site. You can also connect any
number of mechanical push-buttons.

Functions

* Protection of the motor against damage

* Operating with extension units (mechanical double
push-button)

Via app:

* Setting a timer or a time schedule

e Setting the status LED display

¢ Setting the blind movement time

* Varying blind and slat position

Installing

> 5%

® Mechanical push-button at extension unit connec-
tion (optional).

Removing the cover

=2 ﬁg{muQ

Pull the frame off together with the operating elements.

Connecting to the Wiser Gateway
=> sN@

For more details, refer to the system user guide. E}_.@J

Pairing to other Wiser devices

To control the product in a room control mode, it can be
paired with other Wiser devices within the same Zigbee
network.

For more details, refer to the system user guide. @
@

Resetting Wiser connectivity

= G
All control links between the device and other Wiser de-
vices are deleted.

Resetting to default settings

>R

All configuration data, user data and network data are
deleted.

Al settings are then set to default settings.

® Move the blinds up and down with the blind control
switch or extension unit.

Stop the moving blinds.
© Adjust the slat position.

You can remotely control the motion sensor via the
Wiser app.

Behaviour of the status LED

For more details, refer to the system user guide. @

Troubleshooting

For more details, refer to the system user guide. {h
@

Technical data

AC 230V ~, 50 Hz

>Yw

max 0.4 W

Screw terminals for

max. 2 x 2.5 mm?, 0.5 Nm
Double push-buttons, unlimit-
ed number, max. 50 m

10 A circuit breaker

4 A, cosp=0.6

2405-2480 MHz

Nominal voltage:
Nominal power:

Standby:
Connecting terminals:

Extension unit:

Fuse protection:
Nominal current:
Operating frequency:
Max. radio-frequency
power transmitted:
Certification:

<10 mw
Zigbee 3.0

Dispose of the device separately from house-
hold waste at an official collection point. Pro-
fessional recycling protects people and the
environment against potential negative ef-

— fects.

Wiser™ is a trademark and the property of Schneider
Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
Zigbee® is a registered trademark of the Zigbee Alli-
ance.

Apple® and App Store® are brand names or regis-
tered trademarks of Apple Inc.

Google Play™ Store and Android™ are brand names
or registered trademarks of Google Inc.

EU Declaration of conformity

Hereby, Schneider Electric Industries, declares that this
product is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT
DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can
be downloaded on: schneider-electric.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Cus-
tomer Care Centre in your country.

se.com/contact

NNZ42618-01 02/21
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