


Câblage du thermostat

Encastrement du thermostat et des couvercles
1 Installez le thermostat dans un boîtier encastré.

2 Appuyez le cadre sur le mécanisme jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible 
dans son emplacement.

Éléments d'affichage individuels
Les symboles suivants sont affichés en fonction de vos sélections et du niveau de 
navigation :

A Commutateur externe/
appareils de commande 
programmés externes (TR) 
ou « PilotWire »

B Charge thermique/vannes 
de chauffage

C Capteur de température 
de sol

Affichages et éléments de commande

A Écran 

B Touche de sélection

C Curseur

D Touches de navigation
• Pression brève : 

modification par 
étapes

• Actionnement et 
maintien : 
modification continue

Sélection du mode de chauffage  / par défaut A B C D

A Mode Auto
Programme hebdomadaire actuellement réglé

B Mode confort / +21 °C

C Mode Éco / +19 °C

D Mode Protection anti-gel / +7 °C

Symbole du mode manuel (avec main) : le réglage a 
été sélectionné manuellement.

Symbole de la réduction de la température exté-
rieure (flèche) : la température est réglée via une en-
trée TR.

Réglages de base 1/4  / par défaut A B C D

A Date et heure / 01.01.2015, 12:00

B Valeurs de consigne mode Protection anti-gel 
(+5 °C à +21 °C) et mode Éco (+5 °C à +50 °C)

C Menu « Programmes hebdomadaires pré-
programmés »

D Luminosité de l'affichage (15 % à 100 %) / 30 % 
Luminosité lors de l'affichage de base
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Sélection « Programmes hebdomadaires pré-
programmés »

A Programme hebdomadaire ajustable libre-
ment

B Travail

C Famille 

D Maison de campagne

Réglages de base 2/4  / par défaut A B C D

A Menu « Plage de température ambiante » (ver-
rouillage par code PIN)

B Menu « Plage de température de sol » (ver-
rouillage par code PIN)

C Menu « Étalonnage du capteur » (verrouillage par 
code PIN)

D Menu « Modes de fonctionnement » (verrouillage 
par code PIN)
Un point rouge sur la position du capteur indique 
le mode de fonctionnement actuellement sélec-
tionné (ici : Mixte).

Réglages « température »

A Température ambiante min. et max. (+5 °C, 
+35 °C) / +5 °C, +30 °C

B Température de sol min. et max. (+5 °C, +50 
°C) / +5 °C, +40 °C

C Étalonnez le capteur d'air ambiant (-3 °C à 
+3 °C) et le capteur de température de sol (-
9 °C à +9 °C)

Sélection « Modes de fonctionnement » 

A Air ambiantr
Seul le capteur de température interne est 
actif

B Sol
Seul le capteur de température de sol est ac-
tif.

C Mixte
Capteurs de température et de température 
au sol actifs

D PWM
Modulateur de largeur d'impulsions : le 
chauffage est activé et désactivé selon des 
intervalles réguliers.

Réglages de base 3/4  / par défaut A B C D

A Type de capteur de température de sol (ver-
rouillage par code PIN)
Résistance du capteur intégré en ohms à 25 °C : 
2 k, 10 k, 12 k, 15 k, 33 k, 47 k

B Protection vanne
vert : activée, blanc : désactivée

C Sortie de relais (verrouillage par PIN)
Contact normalement ouvert (NO=vert),
contact normalement fermé (NC=vert)

D Heure d'été/d'hiver (CEST)
vert : activée, blanc : désactivée

Réglages de base 4/4  / par défaut A B

A intervalle d'efficacité énergétique
Période pour le calcul de l'efficacité énergétique 
en jours / 1 d, 7 d, 30 d

B Quitter les réglages de base

Réglages de base pour le fonctionnement A B C

A Verrouillage par code PIN
Les réglages nécessitent l'entrée d'un code PIN 
(PIN : 5) 
S'applique lorsque vous quittez les réglages de 
base

B Case à cocher cochée

C Case à cocher décochée
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