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SCU10-SAE
@ Dimmer til lysstoflamper med 1-10 V elektronisk ballast

@ Dimmer for fluorescente belastninger med 1-10 V elektronisk ballast

@@ Dimmer for lysrorslaster med 1-10 V elektroniskt forkopplingsdon

Bebeider
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A: Front-trykknap/ Fremre knapp/ Tryckknapp pa fronten/ Etupaneelin painike
Belastninger / Laster / Belastningar / Kuormat

3 1[c 1 =
x 50 (18 W) x40 (2x 18 W) x 50

x 40 (36 W) x 20 (2x36 W)

x 25 (58 W) x12(2x 58 W) <1500 W

Brug / Bruk / Anvandning / Kaytto

Kompakt lysstoflampe med integreret ballast /
Fluorokompakt lampe med integrert ballast /
Kompaktlysrér med integrerat férkopplingsdon /
Fluocompact-lamppu, jossa sisdinen ballasti /

Front-trykknap

Der teendes og slukkes for dimmeren med front-trykknappen. Front-
trykknappen lyser blat, nar dimmeren er teendt. Hold den nede for at skrue op
eller ned for lyset. Slip knappen, nar det gnskede lysniveau er naet. Nar front-

trykknappen trykkes ned igen, gar reguleringen i modsat retning. Dimmeren har en
hukommelse og vil gemme lysniveau indstillingen, nar der slukkes for den. Nar der

teendes for dimmeren igen, bruger den samme lysniveau indstilling.

Fejl: front-trykknappen blinker

Front-trykknappen vil blinke i tilfeelde af fejl. Den kan vise:

m Overbelastning,

m For hgj driftstemperatur,

Dimmeren er elektronisk beskyttet imod alle disse situationer. Der kan taendes for
den igen med front-trykknappen, sa snart fejlen er blevet rettet.

Trykknap (1) pa terminal =
En hjeelpe-trykknap (1) kan sluttes til terminal =~. Den vil fungere praecis ligesom
front-trykknappen. Den maksimale kabellaengde er 50 m.

Trykknap (2) forbundet til terminalerne 1 og 2

Dimmeren har 2 forskellige styringsmodes:

m Mode A: (fabriksindstilling): Terminal 1: kortvarigt tryk: lyset teendes/slukkes.
Langvarigt tryk: der skrues op eller ned for lyset (trykknap (2) virker pa preecis
samme made som front-trykknappen).

Terminal 2: lyset slukkes.

m Mode B: Terminal 1: kortvarigt tryk: lyset teendes. Langvarigt tryk: lysniveauet

gges.

Terminal 2: kortvarigt tryk: lyset slukkes. Langvarigt tryk: lysniveauet seenkes.
Brugeren skifter imellem de 2 modes ved at aktivere terminalerne 3 og 4 samtidigt
i 10 sekunder.

Hukommelse, terminalerne 3 og 4

Terminal 3: hukommelse 1: kortvarigt tryk: brug det gemte lysniveau 1. Langva-
rigt tryk (> 3 sekunder): gem lysniveauet i hukommelse 1 (fabriksindstilling
50%).

Terminal 4: hukommelse 2: kortvarigt tryk: brug det gemte lysniveau 2. Langva-
rigt tryk (> 3 sekunder): gem lysniveauet i hukommelse 2 (fabriksindstilling
100%).

Indikation

Efter modeskift eller gemning af lysniveauet i hukommelsen vil lysdioden i
front-trykknappen og belastningen fortsaette med at blinke sa laenge, som 3 og
4 er aktiveret.

Styringsterminalerne 1, 2, 3, 4 og 2~ kan bruges i den samme installation.

Laveste minimum-lysniveau

Det minimale lysniveau kan justeres ved at holde front-trykknappen nede, nar
der szettes spaending til dimmeren. Front-trykknappen vil begynde at blinke for
at vise, det minimale lysniveau kan indstilles. Veelg det minimale lysniveau ved
at holde front-trykknappen inde.

Hvis front-trykknappen udlgses og trykkes ned igen, vil justeringsprocessens
retning blive vendt, og lysniveauet kan forgges. Hvis front-trykknappen ikke er
blevet brugt i 20 sekunder, vil den holde op med at blinke og forblive taendt;
hermed viser den, at det minimale lysniveau et blevet indstillet.

Justering af det maksimale lysniveau

Til justering af det maksimale lysniveau skal lyset veere skruet op pa
det maksimale niveau. Et nyt maksimalniveau indstilles pa forpladens
indstillingsskrue ved hjeelp af en skruetraekker.



Brug / Bruk / Anvandning / Kaytto

Fremre knapp

Dimmeren slas av eller pa ved bruk av den fremre knappen. Denne
knappen lyser blatt nar dimmeren er slatt pa. Hold den inne for & dimme
lyset opp/ned. Slipp den nar gnsket lysniva er oppnadd. Nar knappen trykkes
igjen, gar dimmeprosessen bakover. Dimmeren har et minne og lagrer
lysnivainnstillingen fgr den slas av. Nar dimmeren slas pa igjen, brukes samme
innstilling.

Feil: Fremre knapp blinker

Den fremre knappen blinker i tilfelle en feil har oppstatt. Det kan bety:

m Overbelastning

m For hay driftstemperatur

Dimmeren er elektronisk beskyttet mot alle disse situasjonene. Den kan slas pa
igien med den fremre knappen sa snart problemet er Igst.

Knapp (1) pa terminal =
En tilleggsknapp (1) kan kobles til terminal == Den fungerer ngyaktig som den
fremre knappen. Maksimal kabellengde er 50 m.

Knapp (2) koblet til terminal 1 og 2

Dimmeren har 2 forskjellige kontrolimodi:

m Modus A (fabrikkinnstilling): Terminal 1: Kort trykk: Lys av/pa. Langt trykk:
Lysniva opp/ned (knapp (2) fungerer ngyaktig som den fremre knappen).
Terminal 2: Lys av.

m Modus B: Terminal 1: Kort trykk: Lys pa. Langt trykk: Dimm opp.
Terminal 2: Kort trykk: Lys av. Langt trykk: Dimm ned.

Brukeren veksler mellom de 2 modusene ved & aktivere terminal 3 og 4
samtidig i 10 sekunder.

Minne, terminal 3 og 4

Terminal 3: minne 1: Kort trykk: Bruk lagret lysniva 1. Langt trykk (> 3 s): Lagre
lysniva i minne 1 (fabrikkinnstilling 50 %).

Terminal 4: minne 2: Kort trykk: Bruk lagret lysniva 2. Langt trykk (> 3 s): Lagre
lysniva i minne 2 (fabrikkinnstilling 100%).

Signal

Etter en modusendring eller lagring av et lysniva i minnet, blinker lampen pa
knappen, og lasten blinker s& lenge 3 og 4 er aktiverte.

Kontrollterminalene 1, 2, 3, 4 og == kan brukes i samme installasjon.

Minimum lysniva

Minimum lysniva kan justeres ved a holde den fremre knappen inne nar
dimmeren slas pa. Knappen vil da begynne a blinke for a vise at minimum
lysniva kan angis. Velg innstilling for minimum lysniva ved & holde inne
knappen.

Hvis denne knappen slippes og trykkes, gar justeringsprosessen bakover, og
lysnivaet kan gkes. Hvis ikke knappen er brukt pa 20 sekunder, slutter den a
blinke, men vil fortsatt lyse for a vise at minimum lysniva er angitt.

Justering av maksimalt lysniva

For justering av maksimalt lysniva ma lyset veere pa maksimalt niva. Nytt
maksimalt niva stilles inn ved & bruke en skrutrekker pa justeringspunktet
plassert pa frontoverflaten.

Tryckknapp pa fronten

Dimmern slas av och pa genom att man trycker pa tryckknappen. Den
lyser blatt nér dimmern ar till. Hall den intryckt for att reglera belysningen
starkare/svagare. Slapp knappen nar du har natt énskad ljusniva. Nar du
trycker pa tryckknappen igen blir ljusregleringen den omvanda. Dimmern har
ett minne som ljusnivainstallningen sparas i innan den stangs av. Nar dimmern
slas till igen anvands samma ljusnivainstallning som innan franslaget.

Fel: tryckknappen blinkar

Tryckknappen blinkar om ett fel har uppstatt. Det tyder pa:

m Overbelastning

m For hdg arbetstemperatur

Dimmern ar elektroniskt skyddad mot alla dessa situationer. Den kan slas till
igen med tryckknappen sa fort felet har atgardats.

Tryckknapp (1) pa utgang -~
En extra tryckknapp (1) kan anslutas till utgang ==. Den fungerar pa exakt
samma satt som tryckknappen pa fronten. Maximal kabellangd &r 50 m.

Tryckknapp (2) till utgang 1 och 2

Dimmern har tva olika kontrollagen:

m Lage A (fabriksinstéllning): Utgang 1: Kort tryck: ljus pa/av. Langt tryck:
ljusniva upp/ner (tryckknapp (2) fungerar pa precis samma sétt som
tryckknappen pa fronten).

Utgang 2: ljus av.

m Lage B: Utgang 1: kort tryck: ljus pa. Langt tryck: dimmer upp.

Utgang 2: Kort tryck: ljus av. Langt tryck: dimmer ned.

Du vaxlar mellan de tva lagena genom att aktivera utgang 3 och 4 samtidigt i
10s.

Minne, utgang 3 och 4

Utgang 3: Minne 1: kort tryck: anvand sparad ljusniva 1. Langt tryck (mer an 3
s): spara ljusnivan i minne 1 (fabriksinstalining 50 %).

Utgang 4: Minne 2: kort tryck: anvand sparad ljusniva 2. Langt tryck (mer én 3
s): spara ljusnivan i minne 2 (fabriksinstéllining 100%).

Indikering

Nar man vaxlat Iage eller en ljusniva har sparats i minnet, fortsatter dioden pa
tryckknappen och for laddningen att blinka sa lange 3 och 4 ar aktiverade.
Kontrollutgangarna 1, 2, 3, 4 och == kan anvandas i samma installation.

Schneider Electric Industries SAS

@D

Lagsta belysningsnivan

Den lagsta ljusnivan kan justeras genom att man haller in tryckknappen nar
dimmern &r till. Tryckknappen boérjar da blinka for att visa att lagsta ljusnivan kan
stallas in. Valj 1agsta ljusnivainstallning genom att halla in tryckknappen.

Om du slapper tryckknappen och trycker in den igen, gors justeringen at

andra hallet och ljusnivan kan 6kas. Om Tryckknappen inte har anvants pa 20
sekunder slutar den blinka och forblir tand, for att visa att Iagsta ljusnivan har
stallts in.

Maximal ljusreglering
Foér maximal niva av ljusreglering maste ljuset vara vid maximal niva. Ny
maximal niva stélls in med en skruvmejsel via stallskruven pa framsidan.

Etupaneelin painike

Valonsaadin kytketddn PAALLE tai POIS painamalla etupaneelin
painiketta. Kun saadin on paalla, painikkeessa palaa sininen valo. Saada valo
kirkkaammaksi tai himmeammaksi painiketta painamalla. Paasta painike, kun
on kirkkaus on sopiva. Sdadén suunta muuttuu, kun painiketta painetaan uudel-
leen. Valonsaatimessa on muisti: valon kirkkaus (valaistustaso) jaa muistiin, kun
saadin kytketaan pois paalta. Kun saadin kytketaan taas paalle, valon kirkkaus
on sama kuin silloin kuin se kytkettiin pois paalta.

Hairio: etupaneelin painike vilkkuu

Hairiétilanteessa etupaneelin painikkeen valo vilkkuu. Hairi6 voi olla joku seu-

raavista:

m ylikuormitus,

m lilan korkea kayttélampatila,

Valonsaadin on suojattu elektronisesti kaikkia naita tilanteita vastaan. Kun hai-
ritilanne on poistettu, valonsaatimen voi kytkea paalle painamalla etupaneelin
painiketta.

Liittimeen = kytketty painike (1)
Liittimeen ==~ voidaan kytkea lisépainike (1). Se toimii samalla tavoin kuin etupa-
neelin painike. Kaapelin pituus saa olla korkeintaan 50 m.

Liittimiin 1 ja 2 kytketty painike (2)

Valonsaadinta voi ohjata kahdella eri tavalla:

m Ohjaustapa A (tehdasasetus): Liitin 1: lyhyt painallus: valo paalle/pois. Pitka
painallus: valo kirkkaammaksi tai himmeammaksi (painike (2) toimii tasmalleen
samalla tavalla kuin etupaneelin painike).

Liitin 2: valon sammutus.

m Ohjaustapa B: Liitin 1: lyhyt painallus: valon sytytys. Pitka painallus: valo
kirkkaammaksi.

Liitin 2: lyhyt painallus: valon sammutus. Pitka painallus: valo himmeammaksi.
Kayttaja voi vaihtaa ohjaustavalta toiselle aktivoimalla liittimet 3 ja 4 yhta aikaa
10 sekunnin ajaksi.

Muisti, liittimet 3 ja 4

Liitin 3: muisti 1: Lyhyt painallus: kaytetaan tallennettua valaistustasoa 1. Pitka
painallus (> 3 s): valaistustason tallennus muistiin 1 (tehdasasetus 50 %).
Liitin 4: muisti 2: Lyhyt painallus: kdytetaan tallennettua valaistustasoa 2. Pitk&
painallus (> 3 s): valaistustason tallennus muistiin 2 (tehdasasetus 100%).

Merkkivalo

Ohjaustavan vaihtamisen tai valaistustason tallennuksen jalkeen etupaneelin
painike ja kuorma vilkkuvat niin kauan kuin liittimet 3 ja 4 on aktivoitu.
Ohjausliittimia 1, 2, 3, 4 ja =~ voidaan kayttdd samassa asennuksessa.

Valaistuksen minimitaso

Valaistuksen minimitason voi saataa pitamalla etupaneelin painiketta painettuna,
kun valonsaadin on paalla. Etupaneelin painike alkaa vilkkua osoittaen, etta va-
laistuksen minimitaso voidaan saataa. Valitse valaistuksen minimitaso pitamalla
etupaneelin painiketta painettuna.

Jos etupaneelin painike paastetdan ja sité painetaan uudelleen, sdatdprosessin
suunta vaihtuu, ja valaistustasoa voidaan lisata. Ellei etupaneelin painiketta ole
kaytetty 20 sekuntiin, sen vilkkuminen lakkaa ja se jaa palamaan. Tama osoit-
taa, etta valaistuksen minitaso on saadetty.

Suurimman valaistustason saato
Maksimitason saatda varten valon pitéa olla maksimitasolla. Uusi maksimitaso
asetetaan ruuvitaltalla, joka asetetaan etusivun saatékohtaan.
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